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Uvod k této prirucce

Co obsahuje tato kapitola

Tato kapitola obsahuje obecné informace o prirucce, seznam souvisejicich pfirucek a
seznam terminu a zkratek.

Pouzitelnost

Tato prirucka se vztahuje na vzduchem a chlazené skfiné a moduly pro vicendsobné
ménice ACS880.

Komu je urcena

Tato prirucka je ur¢ena osobam, které planuji instalaci, instaluji, uvadéji do provozu
nebo provadéji servisni prace. Predpoklada se znalost zdkladu elektfiny, zapojeni,
elektrickych komponent a elektrickych schématickych symbold.

Omezeni odpovédnosti

Pokud vyrobce panelu sestavuje méni¢ z modull ménice, odpovida za bezpecnost
meénice vyrobce panelu a dodavatel skriné.
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Pouzité pojmy a zkratky

Termin

Popis

Brzdova jednotka

Moduly brzdnych choppertd a nezbytna pomocna zarizeni, jako je fidici elektro-
nika, pojistky a kabelaz

Jednotka stridace

Moduly stfidace pod kontrolou jedné fidicijednotky a souvisejici komponenty.
Jedna jednotka stfidace obvykle ovlada jeden motor.

Ménic
Meziobvod

Frekvencéni ménic pro ovladani stiidavych motor(
Stejnosmérny obvod mezi usmérnovacem a stiidacem

Modul invertoru

MUstek stiidace, souvisejici komponenty a stejnosmérné kondenzatory ménice
uzavirené v kovovém ramu nebo krytu. Uréeno pro instalaci do skiiné.

Napajeci jednotka
Napdjeci modul

Napajeci modul

Napajeci modul(y) pod kontrolou jedné fidici jednotky a souvisejici souéasti.

MuUstek usmérnovace a souvisejici soucdsti uzaviené v kovovém ramu nebo
krytu. Urceno pro instalaci do skriné.

Spolecny termin pro modul ménice, modul chopperu, napajeci modul, modul
brzdného stfidace atd.

Ram, velikost ramu

Fyzicka velikost ménice nebo napajeciho modulu

Ridici jednotka Cast, ve které bézi Fidici program.
Skrin Jedna ¢ast ménice instalovaného ve skfini. Skfin je obvykle za vlastnimi dvermi.
Skrin Kryt, ktery se sklada z jedné nebo vice skiini

Stejnosmérné vedeni

Stejnosmérny obvod mezi usmérfiova¢em a stfidacem méni¢em na strané
vedeni a méni¢em na strané motoru

STO Bezpecné odpojeni od momentu (IEC/EN 61800-5-2)
Stridac Pfevadi stejnosmérny proud a napéti na stfidavy proud a napéti.
Usmérnovac Prevadi stfidavy proud a napéti na stejnosmérny proud a napéti

Vicenasobny ménic

Ménic pro fizeni nékolika motord, které jsou obvykle prfipojeny ke stejnému
stroji. Zahrnuje jednu napajeci jednotku a jednu nebo vice jednotek stridace.
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Souvisejici dokumenty

Priruc¢ky najdete na internetu. Pfislusny kéd/odkaz naleznete nize. Dal$i dokumentaci
naleznete na adrese www.abb.com/drives/documents.

Prirucky pro skiiné s vicenasobnymi ménici ACS880

Prirucky pro moduly s vicendsobnymi ménici ACS880



http://www.abb.com/drives/documents
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106103A9122&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK105713A3673&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
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Bezpecnostni pokyny

Co obsahuje tato kapitola

Tato kapitola obsahuje bezpecnostni pokyny, kterymi se musite fidit pfi instalaci,
uvedeni do provozu, provozu a Udrzbé ménice. Pokud budete ignorovat bezpe¢nostni
pokyny, muze dojit k poranéni, umrti nebo Skodam.

Pouzivani varovani

Varovani vas informuji o stavech, které mohou zpUsobit poranéni, umrti nebo Skody
na vybaveni. Také vam feknou, jak zabranit nebezpeci. Pozndmky upozornuji na
konkrétni stav nebo skutec¢nost nebo poskytuji informace o predmétu.

V prirucce jsou pouzity tyto varovné symboly:

POZOR!
A Varovani tykajici se elektfiny informuji o nebezpecich zplsobenych elektfinou,
ktera mohou zpUsobit poranéni, umrti nebo Skody na vybaveni.

POZOR!
A Obecné varovaniinformuje o jinych stavech nez o téch zplisobenych elektfinou,
které mohou zpUsobit poranéni, Umrti nebo Skody na vybaveni.

POZOR!
Varovani pred elektrostaticky citlivymi zarizenimi vas informuje o riziku
elektrostatického vyboje, které mize zplisobit poskozeni zarizeni.
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VSeobecna bezpecnost pri instalaci, spousténi a udrzbé

Tyto pokyny jsou uréeny vsem pracovniklim, ktefi s méni¢em pracuji.

POZOR!
A Rid'te se t&mito pokyny. Pokud je budete ignorovat, m{ize dojit k poranéni,
Umrti ¢i Skodam na vybaveni.

- Az doinstalace uchovavejte ménic v baleni. Po vybaleni chrarite ménic pred
prachem, nedistotami a vihkosti.

- Pouzivejte povinné osobni ochranné vybaveni: ochranna obuv s kovovou Spickou,
ochranné bryle, ochranné rukavice, dlouhé rukavy atd. Nékteré ¢asti maji ostré
hrany.

«  Zvednéte tézky méni¢ pomoci zvedaciho zafizeni. Pouzijte uréené zvedaci body.

- Dodrzujte mistni zakony a predpisy vztahujici se na zvedani, napriklad pozadavky
na planovani zvedaku, kapacitu a stav zvedaciho zarizeni a Skoleni personalu.

«  Zvedaci profily pripevnéné k velkym skrinim ménice jsou tézké. Pfi demontazi nebo
opétovné instalaci tyci bud'te opatrni. Kdykolije to mozné, pouzijte zvedaci zarizeni
pripevnéné k ur¢enym zvedacim bodim.

- Pripevnéte skfift ménice k podlaze, aby nedoslo k prevrdceni. Skfih ma vysoké

VVew

prevrdceni. V pripadé potreby pripevnéte skrin také ke zdi.

VAV A A AV A AV AN AV

- NestUljte a nevstupujte na stfechu skiriné. Zajistéte, aby nic netlacilo na strechu,
bocni nebo zadni stény nebo dvere. Pokud je ménic v provozu, na stfechu nic
neukladeijte.

« Nepouzivejte rampu pro demontaz/instalaci modulu s vySkami soklu, které
presahuji maximalni povolenou vysku.

«  Opatrné zajistéte rampu pro demontdz/instalaci modulu.

. Zatlacujte nebo vyjimejte modul do/ze skriné opatrné, nejlépe s pomoci dalsi
osoby. Jednou nohou udrzujte stdly tlak na zakladné modulu, abyste zabranili padu
modulu na zadni stranu. Nedotykejte se prsty okraju predni pfiruby modulu.
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Neotacejte modul na kolec¢kach na vzdalenost delsi, nez jaka je nutna pro vlozeni
nebo vyjmuti modulu. Chcete-li pfemistit modul do nebo z okoli skfiné, polozte
modul na bok na paletu nebo obdobnou podlozku a pouzijte vysokozdvizny vozik
nebo paletovy vozik.

Pri manipulaci s vysokym modulem bud'te opatrni. Modul se snadno prevrati,
protoze je tézky a ma vysoké tézisté. Pokud je to mozné, zajistéte modul také
pomoci fetézll. Nenechavejte nezajistény modul bez dozoru, zejména na Sikmé
podlaze.

Noste ochranné rukavice a dlouhé rukavy! Nékteré ¢asti maji ostré hrany.

Davejte pozor na horké povrchy. Nékteré ¢asti, napriklad chladi¢e vykonovych
polovodicl a brzdné odporniky, zlistavaji po odpojeni elektrického napdajeni po
urcitou dobu horké.

Pred spousténim vysajte okoli ménice, abyste zabranili tomu, aby ventilator chlazeni
ménice pohlcoval prach uvnitf ménice.

Dbejte na to, aby se pfiinstalaci do ménice nedostaly nedistoty z vrtani, rezani a
brouseni. Elektricky vodivé necistoty uvnitf ménic¢e mohou zplsobit poskozeni
nebo poruchu.

Zajistéte dostatecné chlazeni. Viz technickd data

KdyzZ je ménic napajen, nechejte dvere skfiné zavfené. Pri otevienych dvefich
existuje potencialni riziko smrtelného Urazu elektrickym proudem, vybojem nebo
obloukem. Pokud se nemUizete vyhnout praci na napajeném ménici, rfid'te se



14 Bezpecnostni pokyny

mistnimi zakony a predpisy o praci pod napétim (tykajici se zejména urazu
elektrickym proudem a ochrany pred elektrickym obloukem).

Pfed Upravou provoznich mezi ménice se ujistéte, Ze motor a vSechna pohanéna
zarizeni mohou pracovat v ramci nastavenych provoznich mezi.

Pred aktivaci automatického resetovani pfi poruse nebo automatického restartu
funkci rfidiciho programu ménice se ujistéte, ze nemohou nastat zadné nebezpecné
situace. Tyto funkce automaticky resetuji ménic a pokracuji v provozu po poruse
nebo po preruseni napdjeni. Pokud jsou tyto funkce aktivovany, musi byt instalace
jasné oznacena podle definice v IEC/EN/UL 61800-5-1, ¢lanek 6.5.3, napfriklad:
»TENTO STROJ SE SPUSTI AUTOMATICKY*.

e

Maximalni pocet zapnuti ménice je pét za deset minut. Prilis Casté zapinani muze
poskodit nabijeci obvod stejnosmérnych kondenzator.

Pokud jste k ménici pripojili bezpecnostni obvody (napriklad bezpecné odpojeni
od momentu nebo nouzové zastaveni), pfi spousténi je ovérte. Viz samostatné
pokyny pro bezpecnostni obvody.

Dejte si pozor na horky vzduch vychazejici z vystupl vzduchu.

Je-li ménic v chodu, nezakryvejte vstup nebo vystup vzduchu.

Poznamka:

Pokud pro prikaz spusténi zvolite externi zdroj a je zapnuty, ménic se spusti
okamzité po resetovani pri poruse, pokud méni¢ nenakonfigurujete pro pulzni
spusténi. Viz firmwarova prirucka.

Pokud je ménic¢ v rezimu ddlkového ovladani, nelze jej pomoci ovlddaciho panelu
zastavit nebo spustit.

Opravit nefunkéni méni¢ smi pouze oprdvnéné osoby.
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Elektrickd bezpecnost pri instalaci, spousténi a idrzbé

Bezpecnostni pokyny pred praci na elektrickych zarizenich

Tyto bezpecnostni pokyny pred praci na elektrickych zafizenich plati pro vSechny
pracovniky, ktefi provadéji prace na ménici, kabelu motoru nebo motoru.

POZOR!
A Rid'te se t&mito pokyny. Pokud je budete ignorovat, mGze dojit k poranéni,
umrti ¢i Skodam na vybaveni.

Pokud nejste kvalifikovany elektrotechnik, neprovadéjte instalaci ani udrzbu.

Nez zacnete s instalaci nebo Udrzbou, proved'te tyto kroky.

1. Jasné urcete pracovni misto a vybaveni.

2. Odpojte vSechny prislusné zdroje napéti. Ujistéte se, Ze opétovné pripojeni neni
mozné. Zamknéte a oznacte.

« Rozepnéte hlavni odpojovaci zafizeni ménice.

- Rozepnéte spinac nabijeni, pokud je k dispozici.

- Rozepnéte odpinac napajeciho transformdtoru. (Hlavni odpojovaci zafizeni
ve skiini méniCe neodpojuje napéti od pripojnic vstupu napajeni stfidavého
proudu skiiné ménice.)

«  Sepnéte uzemnovaci spinac nebo spinace ([Q9] doplnék +F259), pokud jsou
pouzivany. Nepouzivejte nadmérnou silu, protoze spina¢ ma elektromagnetické
blokovani.

. Pokudje ménic vybaven jednotkou ménice DC/DC (volitelné) nebo jednotkou
stejnosmérného napajece (volitelné): Otevrete odpinac stejnosmérného proudu
([Q11], doplnék +F286 nebo +F290) jednotky. Oteviete odpojovaci zarizeni
zasobniku energie pripojeného k jednotce (mimo skfift ménice).

- Rozepnéte pomocny odpinac napéti (je-li k dispozici) a vSechna dalsi mozna
odpojovaci zarizeni, kterd izoluji méni¢ od nebezpecnych zdrojl napéti.

«  Pokud je k ménici pripojen motor s permanentnimi magnety, odpojte motor
od ménice bezpecnostnim prepinacem nebo jinym zplsobem.

- Odpojte vSechna nebezpecna externi napéti od fidicich obvodd.

- Po odpojeni napdjeni od ménice vzdy pred pokrac¢ovanim pockejte 5 minut,
nez se kondenzdtory meziobvodu vybiji.

3. Chrarite na pracovisti vSechny ostatni ¢asti pod napétim pred kontaktem.
V blizkosti holych vodi¢d dodrzujte zvlastni opatreni.

5. Zmérte, zda je instalace odpojena od zdroje energie. Pouzijte kvalitni zkousecku
napéti. Pokud méreni vyZzaduje odstranéni nebo demontaz oplasténi nebo jinych
konstrukci skfiné, Fid'te se mistnimi zakony a predpisy platnymi pro praci pod
napétim (tykajici se zejména urazu elektrickym proudem a ochrany pred elektrickym

obloukem).
- Predapo méreniinstalace ovérte provoz zkousecky napéti na znamém zdroji
napéti.

. Ujistéte se, Ze napéti mezi vstupnimi napajecimi svorkami ménice (L1, L2, L3)
a uzemnovaci (PE) pripojnici je nulové.

. Ujistéte se, Ze napéti mezi vystupnimi svorkami ménice (T1/U, T2/V, T3/W) a
uzemnovaci (PE) pripojnici je nulové.
Dulezité! Méreni opakujte také pri nastaveni stejnosmérného napéti zkousecky.
Mérte mezi kazdou fazi a zemi. Existuje riziko nebezpecného nabijeni
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stejnosmeérnym napétim v dlsledku unikajicich kapacit obvodu motoru. Toto
napéti mize zdstat nabité po dlouhou dobu po vypnuti ménice. Mérenim se
toto napéti vybiji.

. Ujistéte se, Ze napéti mezi stejnosmérnymi svorkami ménice (UDC+ a UDC-)
a zemi (PE) je nulové. U ménicu zabudovanych do skfiné mérte mezi
stejnosmeérnymi pripojnicemi ménice (+ a -) a pripojnici zemé (PE).

Pokud ménic¢ nenivybaven uzemnovacim spinacem, nainstalujte do¢asné uzemnéni
podle mistnich predpisu.

Vyzdadejte si povoleni k praci od osoby povérené fizenim elektroinstalacnich praci.

Dopliujici pokyny a poznamky

POZOR!
A Rid'te se t&mito pokyny. Pokud je budete ignorovat, m@ze dojit k poranéni,

Uumrti ¢i Skodam na vybaveni.

Pokud nejste kvalifikovany elektrotechnik, neprovadéjte instalaci ani udrzbu.

Kdyz je méni¢ napajen, nechejte dvere skfiné zaviené. Pfi otevienych dvefich
existuje potencidlni riziko smrtelného Urazu elektrickym proudem, vybojem nebo
obloukem.

Zajistéte, aby napdajeci elektricka sit, motor/generator a podminky prostredi
souhlasily s daty ménice.

Na ménici neprovadéjte testy izolace ani testy odolnosti proti napéti.

Jestlize mate kardiostimulator nebo jiné elektronické zdravotni zafizeni,
nepriblizujte se béhem provozu ménice do oblasti motoru, ménice a napajecich
kabeli ménice. Vznikaji elektromagneticka pole, ktera mohou rusit funkci takovych
zarizeni. Tim muze vzniknout zdravotni riziko.

ABB nedoporucuje pripevnovat skiin obloukovym svarovanim. Pokud je to nutné,
rid'te se pokyny pro svarovani v priru¢kach k ménici.

Pred instalaci odstrarite kddové Stitky pripevnéné na mechanickych ¢astech, jako
jsou pripojnice, kryty a plechové dily. Mohou zpUsobit Spatné elektrické pripojeni
nebo po odlepeni a zachyceni prachu ¢asem zpusobit elektricky oblouk nebo
blokovat proudéni chladiciho vzduchu.

Poznamka:

Kdyz je ménic pripojen ke vstupnimu napajeni, je na kabelovych svorkach motoru
a na sbérnici stejnosmérného proudu nebezpecné napéti.

Brzdny okruh vcéetné brzdného chopperu (doplnék +D150) a brzdného odporniku
(pokud je nainstalovan) jsou také pod nebezpelnym napétim.

Po odpojeni ménice od vstupniho napajeni na nich zlstava nebezpecné napéti,
dokud se kondenzatory meziobvodu nevybiji.

Externi zapojeni mize dodavat nebezpecna napéti na reléové vystupy ridicich
jednotek ménice.

Funkce bezpecného odpojeni od momentu neodstranuje napéti z hlavniho a
pomocného obvodu. Tato funkce neni i¢innd proti zamérné sabotdzi nebo zneuziti.
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Desky tisténych spoju

POZOR!

& PFi manipulaci s deskami tisténych spojl pouzijte uzemnovaci naramek. Desek
se zbytecné nedotykejte. Desky obsahuji komponenty citlivé na elektrostaticky
vyboj.

Uzemnéni

Tyto pokyny jsou uréeny vSem pracovnikim odpovédnym za uzemnéni ménice.

POZOR!
A Rid'te se t&mito pokyny. Pokud je budete ignorovat, mGze dojit k poranéni,
umrti ¢i poruse vybaveni, a také ke zvySeni elektromagnetického ruseni.

Pokud nejste kvalifikovany elektrotechnik, uzemnéni neprovadéjte.

- Meénic, motor a sousedni zafizeni vzdy uzemnéte. Je to nezbytné pro bezpecnost
personalu.

- Ujistéte se, ze ochrannych zemnicich vodi¢u (PE) je dostatecnd a ze jsou splnény
dal$i pozadavky. Viz navod k elektrickému planovani ménice. DodrZujte platné
narodni a mistni predpisy.

- PripouZzitistinénych kabell proved'te 360° uzemnéni stinéni kabell na kabelovych
vstupech, abyste sniZili elektromagnetické vyzarovani a ruseni.

- Vinstalacis vice ménici pripojte kazdy méni¢ samostatné k ochrannému uzemnéni
(PE) pripojnice napdjeciho zdroje.
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VSeobecna bezpecnost pri provozu

Tyto pokyny jsou uréeny vsem pracovniklim, kteri méni¢ obsluhuji.

POZOR!
A Rid'te se t&mito pokyny. Pokud je budete ignorovat, m{ize dojit k poranéni,
Umrti ¢i Skodam na vybaveni.

- Kdyz je ménic¢ napdjen, nechejte dvere skiiné zaviené. Pfi otevienych dverich
existuje potencidlni riziko smrtelného Urazu elektrickym proudem, vybojem nebo
obloukem.

- Jestlize mate kardiostimuldtor nebo jiné elektronické zdravotni zarizeni,
nepriblizujte se béhem provozu ménice do oblasti motoru, ménice a napajecich
kabeli ménice. Vznikaji elektromagneticka pole, ktera mohou rusit funkci takovych
zarizeni. Tim muze vzniknout zdravotni riziko.

- Pred resetovanim poruchy dejte ménici povel k zastaveni. Pokud mate externi
zdroj pro prikaz spusténi a spusténije zapnuto, ménic se spustiihned po resetovani
pri poruse, pokud méni¢ nenakonfigurujete pro pulzni spusténi. Viz firmwarova
prirucka.

- Pred aktivaci automatického resetovani pri poruse nebo automatického restartu
funkci Fidiciho programu ménice se ujistéte, Zze nemohou nastat zadné nebezpecné
situace. Tyto funkce automaticky resetuji ménic¢ a pokracuji v provozu po poruse
nebo po preruseni napdjeni. Pokud jsou tyto funkce aktivovany, musi byt instalace
jasné oznacena podle definice v IEC/EN/UL 61800-5-1, ¢lanek 6.5.3, napfriklad:
,TENTO STROJ SE SPUSTi AUTOMATICKY*.

Poznamka:

«  Maximalni pocet zapnuti ménice je pét za deset minut. Prilis ¢asté zapinani mlze
poskodit nabijeci obvod stejnosmérnych kondenzatoru. Pokud potrebujete spustit
nebo zastavit ménic, pouzijte kldvesy nebo prikazy na ovladacim panelu pres I/0
svorky ménice.

«  Pokud je ménic v rezimu dalkového ovladani, nelze jej pomoci ovladaciho panelu
zastavit nebo spustit.

Doplnujici pokyny k méni¢im motord s permanentnimi
magnety

Ve o

Bezpecnost pri instalaci, spousténi a udrzbé

Toto jsou dopliujici varovani tykajici se méni¢d s motory s permanentnimi magnety.
Ostatni bezpecnostni pokyny v této kapitole jsou rovnéz platné.

POZOR!
A Rid'te se t&mito pokyny. Pokud je budete ignorovat, m(ze dojit k poranéni,
Uumrti ¢i Skodam na vybaveni.

Pokud nejste kvalifikovany elektrotechnik, neprovadéijte instalaci ani udrzbu.
- Nepracujte na ménici, pokud je k nému pripojen rotujici motor s permanentnimi

magnety. Rotujici motor s permanentnimi magnety napdji ménic véetné jeho
vstupnich a vystupnich vykonovych svorek.
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Pred instalaci, spousténim a udrzbou ménice:
. Zastavte ménic.
« Odpojte motor od ménice bezpecnostnim prepinacem nebo jinym zplsobem.

- Pokud nem{zete motor odpojit, ujistéte se, Ze motor béhem prace nem{Ze rotovat.
Zajistéte, aby zadny jiny systém, napriklad hydraulicky pohon, nemohl otacet
motorem primo nebo pomocijakéhokoli mechanického spojeni, jako je pas, svérka,
lano atd.

- Provedte kroky v ¢asti Bezpecnostni pokyny pred praci na elektrickych
zafizenich (strana 15).

. Pokud je motor pripojen k jednotce stridace, ktera je vybavena odpinacem
stejnosmeérného proudu, odpinac otevrete, zajistéte a oznacte. Pokud je motor
pripojen k jednotce ménice, ktera nema stejnosmérny spinac, odstrarite pojistky
mezi modulem (moduly) stfidace a stejnosmérnym meziobvodem ménice.

- Nainstalujte do¢asné uzemnéni na vystupni svorky ménice (T1/U, T2/V, T3/W).
Pripojte vystupni svorky k sobé a k PE. Pokud je stfidac vybaven vystupnim
prepinacem uzemnéni (volba +F270), sepnéte prepinac.

POZOR! Pred zavienim vystupniho uzemnovaciho spinace (doplnék +F270)
se ujistéte, Ze je hfidel motoru pevné zajisténa. | velmi pomalu se otacejici
motor generuje vysoky zkratovy proud, kterému spina¢ neodola.

Béhem spousténi:

.  Zajistéte, aby motor neprekrocil otacky, kdyz je napriklad pohanén zatézi.
Prekroceni otacek motoru zplUsobuje prepéti, které mlze poskodit nebo znicit
kondenzatory v meziobvodu ménice.

Bezpecnost pri provozu
POZOR!
Zajistéte, aby motor neprekrodil otacky, kdyz je napriklad pohanén zatézi.

Prekroceni otacek motoru zplsobuje prepéti, které mlze poskodit nebo znicit
kondenzatory v meziobvodu ménice.

AN



20




Dalsi informace

Dotazy na vyrobky a sluzby

Veskeré dotazy na vyrobky zasilejte svému mistnimu zastupci spole¢nosti ABB a uved'te oznaceni
typu a vyrobni ¢islo pFislusné jednotky. Seznam kontaktt prodeje, podpory a servisu spole¢nosti
ABB mUzete najit na adrese www.abb.com/searchchannels.

Skoleni pro vyrobky

Pro informace o Skoleni pro vyrobky ABB prejdéte na new.abb.com/service/training.

Poskytnuti zpétné vazby ohledné prirucek ABB

Vase pripominky ohledné nasich pfirucek jsou vitany. Prejdéte na
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Knihovna dokumentu na internetu

Prirucky a dalsi projektovou dokumentaci ve formatu PDF m{zete najit na internetu na adrese
www.abb.com/drives/documents.
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