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Εισαγωγή στο εγχειρίδιο

Περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου
Το παρόν αυτό κεφάλαιο περιέχει γενικές πληροφορίες για το εγχειρίδιο, έναν
κατάλογο σχετικών εγχειριδίων και έναν κατάλογο όρων και συντομογραφιών.

Εφαρμογή
Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για τις καμπίνες και τις μονάδες πολλαπλών μονάδων
ACS880 air-cooled multidrives.

Κοινό-στόχος
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε άτομα που σχεδιάζουν την εγκατάσταση,
εγκαθιστούν, θέτουνσε λειτουργίαή εκτελούν εργασίες σέρβις. Θεωρείταιως βέβαιο
ότι γνωρίζετε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού, της καλωδίωσης, των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων και των ηλεκτρικών σχηματικών συμβόλων.

Περιορισμός της ευθύνης
Εάν ο κατασκευαστής του πίνακα συναρμολογήσει την όλη μονάδα από μονάδες
μονάδας οδήγησης, ο κατασκευαστής του πίνακα και ο πωλητής της καμπίνας είναι
υπεύθυνοι για την ασφάλεια της μονάδας.

1
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Όροι και συντομογραφίες

ΠεριγραφήΌρος

Μονάδες ψαλιδισμού πέδησης και ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός,
όπως ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, ασφάλειες και καλωδιώσεις

Μονάδα φρένων

Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (IEC/EN 61800-5-2)STO
Μετατρέπει εναλλασσόμενο ρεύμα και τάση σε συνεχές ρεύμα και τάσηΑνορθωτής
Κύκλωμα DC μεταξύ ανορθωτή και αντιστροφέαΕνδιάμεσο κύκλωμα
Ένα τμήμα μιας μονάδας οδήγησης εγκατεστημένης σε καμπίνα. Ένας
θάλαμος βρίσκεται συνήθως πίσω από μια δική του πόρτα.

Θάλαμος

Ένα περίβλημα που αποτελείται από έναν ή περισσότερους θαλάμουςΚαμπίνα
Μετατρέπει το συνεχές ρεύμα και την τάση σε εναλλασσόμενο ρεύμα και
τάση.

Μετατροπέας

Γέφυρααντιστροφέα,συναφήεξαρτήματακαιπυκνωτέςσύνδεσηςDCκίνησης
κλεισμένασεμεταλλικόπλαίσιοήπερίβλημα.Προορίζεται για εγκατάσταση
σε καμπίνα.

Μονάδα αντιστροφέα

Μονάδα(ες) αντιστροφέα υπό τον έλεγχο μιας μονάδας ελέγχου και συναφή
εξαρτήματα. Μία μονάδα μετατροπέα ελέγχει συνήθως έναν κινητήρα.

Μονάδα αντιστροφέα

Το τμήμα στο οποίο εκτελείται το πρόγραμμα ελέγχου.Μονάδα ελέγχου
Κοινός όρος για τη μονάδα οδήγησης κίνησης, τη μονάδα μετατροπέα, τη
μονάδα τροφοδοσίας, τη μονάδα φρένων κλπ.

Μονάδα ισχύος

Μετατροπέας συχνότητας για τον έλεγχο κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος

Μονάδα οδήγησης

Γέφυραανορθωτή και συναφή εξαρτήματα κλεισμένα σε μεταλλικό πλαίσιο
ή περίβλημα. Προορίζεται για εγκατάσταση σε καμπίνα.

Μονάδα τροφοδοσίας

Μονάδα(ες) τροφοδοσίας υπό τον έλεγχο μιας μονάδας ελέγχου και συναφή
εξαρτήματα.

Μονάδα τροφοδοσίας

Φυσικό μέγεθος της μονάδας δίσκου ή της μονάδας ισχύοςΠλαίσιο, μέγεθος
πλαισίου

Κινητήρας για τον έλεγχο πολλών κινητήρων που συνήθως συνδέονται με
τον ίδιο μηχανισμό. Περιλαμβάνει μία μονάδα τροφοδοσίας και μία ήπερισ-
σότερες μονάδες μετατροπέα.

Πολλαπλή μονάδα
οδήγησης

Κύκλωμασυνεχούςρεύματοςμεταξύανορθωτήκαιαντιστροφέαμετατροπέας
στην πλευρά της γραμμής και μετατροπέας στην πλευρά του κινητήρα

Σύνδεση DC
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Σχετικά έγγραφα
Μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια στο Διαδίκτυο. Δείτε παρακάτω τον σχετικό
κωδικό/σύνδεσμο. Για περισσότερη τεκμηρίωση, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.abb.com/drives/documents.

Εγχειρίδια για καμπίνες πολυμηχανημάτων ACS880

Εγχειρίδια γιαμονάδεςπολλαπλώνμονάδωνοδήγησηςACS880

Εισαγωγή στο εγχειρίδιο 9

http://www.abb.com/drives/documents
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106103A9122&LanguageCode=en&DocumentPartId=1&Action=LaunchDirect
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Οδηγίες ασφαλείας

Περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τις οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να τηρείτε κατά την
εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης
της μονάδας οδήγησης. Εάν αγνοήσετε τις οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός, θάνατος ή ζημιά.

Χρήση προειδοποιήσεων και σημειώσεων
Οι προειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό ή θάνατο ή ζημιά στον εξοπλισμό. Σας ενημερώνουν επίσης για το πώς
να αποτρέψετε τον κίνδυνο. Οι σημειώσεις εφιστούν την προσοχή σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση ή γεγονός ή δίνουν πληροφορίες για ένα θέμα.

Το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί αυτά τα προειδοποιητικά σύμβολα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η προειδοποίηση για την ηλεκτρική ενέργεια ενημερώνει για τους κινδύνους
από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή
θάνατο ή ζημιά στον εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η γενική προειδοποίηση ενημερώνει για συνθήκες εκτός από αυτές που
προκαλούνται από τον ηλεκτρισμό, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό ή θάνατο ή βλάβη στον εξοπλισμό.

2
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ηπροειδοποίησηγιατις ευαίσθητεςηλεκτροστατικάσυσκευέςσαςενημερώνει
γιατονκίνδυνοηλεκτροστατικής εκκένωσηςπουμπορεί ναπροκαλέσει βλάβη
στον εξοπλισμό.

Γενική ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την έναρξη
λειτουργίας και τη συντήρηση
Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται σε όλο το προσωπικό που εκτελεί εργασίες στη
μονάδα οδήγησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Αν τις αγνοήσετε, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος ή ζημιά στον εξοπλισμό.

• Διατηρήστε τη μονάδα οδήγησης στη συσκευασία της μέχρι να την
εγκαταστήσετε. Μετά την αποσυσκευασία, προστατέψτε τη μονάδα οδήγησης
από τη σκόνη, τα συντρίμμια και την υγρασία.

• Χρησιμοποιήστε τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας: παπούτσια
ασφαλείας μεμεταλλικό κάλυμμα, γυαλιάασφαλείας, προστατευτικά γάντια και
μακριά μανίκια κλπ. Ορισμένα μέρη έχουν αιχμηρές άκρες.

• Ανυψώστε μια βαριά μονάδα οδήγησης με μια συσκευή ανύψωσης.
Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα σημεία ανύψωσης.

• Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την ανύψωση,
όπως οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό της ανύψωσης, για τη χωρητικότητα και
την κατάσταση του εξοπλισμού ανύψωσης και για την εκπαίδευση του
προσωπικού.

• Οι ράβδοι ανύψωσης που είναι προσαρτημένες στις μεγάλες καμπίνες κίνησης
είναι βαριές. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ή επανατοποθετείτε τις
μπάρες. Όποτε είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείτε ανυψωτικό μηχάνημα
συνδεδεμένο στα καθορισμένα σημεία ανύψωσης.

• Στερεώστε την καμπίνα της μονάδας δίσκου στο δάπεδο για να μην πέσει. Η
καμπίνα έχει υψηλό κέντρο βάρους. Όταν βγάζετε βαριά εξαρτήματα ή μονάδες
ισχύος, υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. Στερεώστε την καμπίνα και στον τοίχο
όταν είναι απαραίτητο.

• Μην στέκεστε ή περπατάτε στην οροφή της καμπίνας. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα
δενπιέζει τηνοροφή, τιςπλευρικές ήπίσωπλάκεςή τηνπόρτα.Μηναποθηκεύετε
τίποτα στην οροφή όσο η μονάδα οδήγησης είναι σε λειτουργία.

12 Οδηγίες ασφαλείας
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• Μηνχρησιμοποιείτετηράμπαεξαγωγής/εγκατάστασηςμονάδωνμεύψοςβάθρου
που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

• Ασφαλίστε προσεκτικά τη ράμπα εξαγωγής/εγκατάστασης της μονάδας.

• Σπρώξτε τη μονάδα μέσα στην καμπίνα και τραβήξτε την προσεκτικά από την
καμπίνα, κατά προτίμηση με τη βοήθεια άλλου ατόμου. Διατηρήστε σταθερή
πίεση με το ένα πόδι στη βάση της μονάδας για να αποτρέψετε την πτώση της
μονάδας στην πλάτη της. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τις άκρες της
μπροστινής φλάντζας της μονάδας.

max.

• Μην κυλάτε τη μονάδα στους τροχούς της για μεγαλύτερη απόσταση από αυτή
που απαιτείται για την τοποθέτηση ή την εξαγωγή της μονάδας. Για να
μετακινήσετε τη μονάδα προς ή από την κοντινή περιοχή της καμπίνας,
τοποθετήστε τη μονάδα στο πλάι σε μια παλέτα ή σε κάτι αντίστοιχο και
χρησιμοποιήστε ένα περονοφόρο ή ένα παλετοφόρο όχημα.

• Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε μια ψηλή μονάδα. Η μονάδα ανατρέπεται
εύκολα επειδή είναι βαριά και έχει υψηλό κέντρο βάρους. Όποτε είναι δυνατόν,
ασφαλίστε τημονάδαμεαλυσίδες.Μηναφήνετεμιαμηυποστηριζόμενημονάδα
χωρίς επίβλεψη, ειδικά σε κεκλιμένο δάπεδο.

• Φορέστε προστατευτικά γάντια και μακριά μανίκια! Ορισμένα μέρη έχουν
αιχμηρές άκρες.
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• Προσοχή στις καυτές επιφάνειες. Ορισμένα εξαρτήματα, όπως οι ψύκτρες των
ημιαγωγών ισχύος και οι αντιστάσεις πέδησης, παραμένουν ζεστά για λίγο μετά
την αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

• Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα την περιοχή γύρω από τη μονάδα οδήγησης
πριν από την εκκίνηση, για να αποτρέψετε τον ανεμιστήρα ψύξης της μονάδας
από το να τραβήξει σκόνη στο εσωτερικό της μονάδας.

• Βεβαιωθείτεότι κατάτηνεγκατάστασηδενθαεισέλθουνστηνμονάδαοδήγησης
υπολείμματα από το τρύπημα, την κοπή και το τρόχισμα. Ηλεκτρικά αγώγιμα
υπολείμματα στο εσωτερικό της μονάδας οδήγησης μπορεί να προκαλέσουν
βλάβη ή δυσλειτουργία.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη. Δείτε τα τεχνικά στοιχεία.

• Διατηρείτε τις πόρτες της καμπίνας κλειστές όταν η μονάδα τροφοδοτείται με
ρεύμα. Με τις πόρτες ανοιχτές, υπάρχει κίνδυνος δυνητικά θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας, έκρηξης τόξου ή έκρηξης τόξου υψηλής ενέργειας. Εάν δεν
μπορείτενααποφύγετετηνεργασίασεηλεκτροκίνητημονάδαοδήγησης, τηρείτε
τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την εργασία υπό τάση
(συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - της προστασίας από ηλεκτροπληξία
και τόξο).

• Προτούρυθμίσετεταόριαλειτουργίαςτουκινητήρα,βεβαιωθείτεότιοκινητήρας
και όλος ο οδηγούμενος εξοπλισμός μπορούν να λειτουργήσουν καθ' όλη τη
διάρκεια των καθορισμένων ορίων λειτουργίας.

• Προτού ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματης επαναφοράς βλάβης ή
αυτόματης επανεκκίνησης του προγράμματος ελέγχου της μονάδας οδήγησης,
βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτές οι
λειτουργίες επαναφέρουν αυτόματα τη μονάδα οδήγησης και συνεχίζουν τη
λειτουργία μετά από σφάλμα ή διακοπή τροφοδοσίας. Εάν οι λειτουργίες αυτές
είναι ενεργοποιημένες, η εγκατάσταση πρέπει να φέρει σαφή σήμανση, όπως
ορίζεταιστο IEC/EN/UL61800-5-1, υποπαράγραφος6.5.3, γιαπαράδειγμα, "ΑΥΤΗ
Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΕΙΤΑΙ".

• Ο μέγιστος αριθμός ενεργοποιήσεων της μονάδας οδήγησης είναι πέντε με δέκα
λεπτά. Η πολύ συχνή ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα
φόρτισης των πυκνωτών συνεχούς ρεύματος.

• Εάν έχετεσυνδέσει κυκλώματαασφαλείας στηνμονάδαοδήγησης (π.χ. Ασφαλής
απενεργοποίηση ροπής ή επείγουσα διακοπή), επικυρώστε τα κατά την έναρξη
λειτουργίας. Βλέπε ξεχωριστές οδηγίες για τα κυκλώματα ασφαλείας.

• Προσέξτε την έξοδο θερμού αέρα από τις εξόδους αέρα.

• Μην καλύπτετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα όταν η μονάδα οδήγησης
λειτουργεί.

Σημείωση:

• Εάν επιλέξετε μια εξωτερική πηγή για την εντολή εκκίνησης και αυτή είναι
ενεργοποιημένη, η μονάδα οδήγησης θα εκκινήσει αμέσως μετά την επαναφορά
σφάλματος, εκτός εάν ρυθμίσετε τη μονάδα οδήγησης για παλμική εκκίνηση.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών υλικολογισμικού.

• Εάν η μονάδα οδήγησης βρίσκεται σε λειτουργία τηλεχειρισμού, δεν μπορείτε
να σταματήσετε ή να εκκινήσετε τη μονάδα οδήγησης με τον πίνακα ελέγχου.

• Μόνοεξουσιοδοτημέναάτομαεπιτρέπεται να επισκευάσουνμιαδυσλειτουργική
μονάδα οδήγησης.
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Ηλεκτρικήασφάλειακατάτηνεγκατάσταση, τηνέναρξη
λειτουργίας και τη συντήρηση

￭ Προφυλάξεις ηλεκτρικής ασφάλειας
Αυτέςοιπροφυλάξεις ηλεκτρικήςασφάλειαςαφορούνόλοτοπροσωπικόπουεκτελεί
εργασίεςστηνμονάδαοδήγησης, στοκαλώδιοτουκινητήραήστον ίδιο τονκινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Αν τις αγνοήσετε, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Εάνδενείστεεξειδικευμένοςηλεκτρολόγος,μηνκάνετεεργασίες εγκατάστασης
ή συντήρησης.

Κάντε αυτά τα βήματα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης
ή συντήρησης.

1. Προσδιορίστε σαφώς τη θέση εργασίας και τον εξοπλισμό.

2. Αποσυνδέστε όλες τις πιθανές πηγές τάσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η
επανασύνδεση. Κλείδωμα και επισήμανση.
• Ανοίξτε την κύρια διάταξη αποσύνδεσης της μονάδας οδήγησης.
• Ανοίξτε το διακόπτη φόρτισης, εάν υπάρχει.
• Ανοίξτε τοναποζεύκτη τουμετασχηματιστή τροφοδοσίας. (Η κύρια διάταξη

αποσύνδεσηςστηνκαμπίνατηςμονάδαςοδήγησηςδεναποσυνδέει τηντάση
από τις ράβδους τροφοδοσίας εισόδου AC της καμπίνας του συστήματος
κίνησης)

• Κλείστε το διακόπτη ή τους διακόπτες γείωσης ([Q9], επιλογή +F259) εάν
υπάρχουν. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς ο διακόπτης
διαθέτει ηλεκτρομαγνητική ασφάλιση.

• Εάν η μονάδα οδήγησης είναι εξοπλισμένη με μονάδα μετατροπέα DC/DC
(προαιρετικά) ή μονάδα τροφοδοσίας DC (προαιρετικά): Ανοίξτε τον
διακόπτη-διακόπτη DC ([Q11], επιλογή +F286 ή +F290) της μονάδας. Ανοίξτε
τη διάταξηαποσύνδεσης τηςαποθήκευσης ενέργειαςπου είναι συνδεδεμένη
με τη μονάδα (εκτός της καμπίνας κίνησης).

• Ανοίξτε τον διακόπτη-αποζεύκτη βοηθητικής τάσης (εάν υπάρχει) και όλες
τις άλλες πιθανές διατάξεις αποσύνδεσης που απομονώνουν την μονάδα
οδήγησης από επικίνδυνες πηγές τάσης.

• Εάν έχετε συνδέσει κινητήρα μόνιμου μαγνήτη στην μονάδα οδήγησης,
αποσυνδέστε τον κινητήρα από την μονάδα οδήγησης με τον διακόπτη
ασφαλείας ή με άλλα μέσα.

• Αποσυνδέστε όλες τις επικίνδυνες εξωτερικές τάσεις από τα κυκλώματα
ελέγχου.

• Αφού αποσυνδέσετε την τροφοδοσία από τη μονάδα οδήγησης, περιμένετε
πάντα5λεπτάγιαναεκφορτιστούνοιπυκνωτές τουενδιάμεσουκυκλώματος
πριν συνεχίσετε.

3. Προστατεύστετυχόνάλλαηλεκτροφόραμέρηστοχώροεργασίαςαπότηνεπαφή.

4. Λάβετε ειδικές προφυλάξεις όταν βρίσκεστε κοντά σε γυμνούς αγωγούς.

5. Μετρήστε ότι η εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιήστε έναν
ποιοτικό ελεγκτή τάσης. Εάν η μέτρηση απαιτεί την αφαίρεση ή
αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος ή άλλων κατασκευών της καμπίνας, να
τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για εργασίες υπό
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τάση (συμπεριλαμβανομένων - μεταξύ άλλων - της προστασίας από
ηλεκτροπληξία και ηλεκτρικό τόξο).
• Πριν και μετά τη μέτρηση της εγκατάστασης, επαληθεύστε τη λειτουργία

του μετρητή τάσης σε μια γνωστή πηγή τάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση μεταξύ των ακροδεκτών τροφοδοσίας εισόδου της

μονάδας οδήγησης (L1, L2, L3) και της γραμμής γείωσης (PE) είναι μηδενική.
• Βεβαιωθείτεότιητάσημεταξύτωνακροδεκτώνεξόδουτηςμονάδαςοδήγησης

(T1/U, T2/V, T3/W) και της γραμμής γείωσης (PE) είναι μηδενική.
Σημαντικό!ΕπαναλάβετετημέτρησηκαιμετηρύθμισητάσηςDCτουελεγκτή.
Μετρήστεμεταξύκάθεφάσηςκαιγης.Υπάρχεικίνδυνοςεπικίνδυνηςφόρτισης
συνεχούς τάσης λόγω των χωρητικοτήτων διαρροής του κυκλώματος του
κινητήρα.Αυτήητάσημπορεί ναπαραμείνειφορτισμένηγιαμεγάλοχρονικό
διάστημα μετά την απενεργοποίηση της μονάδας οδήγησης. Η μέτρηση
εκφορτίζει την τάση.

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση μεταξύ των ακροδεκτών συνεχούς ρεύματος της
μονάδας οδήγησης (UDC+ και UDC-) και του ακροδέκτη γείωσης (PE) είναι
μηδενική. Σεμονάδεςπουέχουνκατασκευαστείσεκαμπίνες, μετρήστεμεταξύ
τωνράβδωνσυνεχούςρεύματος τηςμονάδας (+ και -) και τηςράβδουγείωσης
(PE).

6. Εάν ο κινητήρας δεν είναι εξοπλισμένος με διακόπτη γείωσης, εγκαταστήστε
προσωρινή γείωση όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς.

7. Ζητήστε άδεια εργασίας από τον υπεύθυνο για τις εργασίες ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.

￭ Πρόσθετες οδηγίες και σημειώσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Αν τις αγνοήσετε, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Εάνδενείστεεξειδικευμένοςηλεκτρολόγος,μηνκάνετεεργασίες εγκατάστασης
ή συντήρησης.

• Διατηρείτε τις πόρτες της καμπίνας κλειστές όταν η μονάδα τροφοδοτείται με
ρεύμα. Με τις πόρτες ανοιχτές, υπάρχει κίνδυνος δυνητικά θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας, έκρηξης τόξου ή έκρηξης τόξου υψηλής ενέργειας.

• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο κινητήρας/γεννήτρια και οι
περιβαλλοντικές συνθήκες συμφωνούν με τα δεδομένα της μονάδας οδήγησης.

• Μην κάνετε δοκιμές μόνωσης ή αντοχής σε τάση στη μονάδα οδήγησης.

• Εάν έχετε καρδιακό βηματοδότη ή άλλη ηλεκτρονική ιατρική συσκευή, μείνετε
μακριά από την περιοχή κοντά στον κινητήρα, τη μονάδα οδήγησης και την
καλωδίωση τροφοδοσίας της μονάδας οδήγησης όταν η μονάδα οδήγησης
βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία αυτών των συσκευών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο για την υγεία.

• Η ΑΒΒ δεν συνιστά τη στερέωση της καμπίνας με συγκόλληση τύπου τόξου. Αν
χρειαστεί, τηρήστε τις οδηγίες συγκόλλησης που περιέχονται στα εγχειρίδια
μονάδας οδήγησης.

• Αφαιρέστε τις ετικέτες κωδικών που είναι προσαρτημένες σε μηχανικά μέρη,
όπως ράγες, καλύμματα και λαμαρίνες, πριν από την εγκατάσταση. Μπορεί να
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προκαλέσουν κακές ηλεκτρικές συνδέσεις ή, αφού ξεφλουδίσουν και μαζέψουν
σκόνη με τον καιρό, να προκαλέσουν τόξα ή να εμποδίσουν τη ροή του αέρα
ψύξης.

Σημείωση:

• Όταν η μονάδα οδήγησης είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία εισόδου, οι
ακροδέκτες του καλωδίου του κινητήρα και ο δίαυλος συνεχούς ρεύματος
βρίσκονται σε επικίνδυνη τάση.
Το κύκλωμα πέδησης, συμπεριλαμβανομένου του ψαλιδιστή πέδησης (επιλογή
+D150) και της αντίστασης πέδησης (εάν έχει εγκατασταθεί) , βρίσκεται επίσης
σε επικίνδυνη τάση.
Μετά την αποσύνδεση της μονάδας οδήγησης από την τροφοδοσία εισόδου,
αυτές παραμένουν σε επικίνδυνη τάση έως ότου εκφορτιστούν οι πυκνωτές του
ενδιάμεσου κυκλώματος.

• Ηεξωτερικήκαλωδίωσημπορεί νατροφοδοτήσει επικίνδυνες τάσειςστις εξόδους
ρελέ των μονάδων ελέγχου της μονάδας οδήγησης.

• Η λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης ροπής δεν αφαιρεί την τάση από τα
κύρια και βοηθητικά κυκλώματα. Η λειτουργία δεν είναι αποτελεσματική έναντι
σκόπιμης δολιοφθοράς ή κατάχρησης.

Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Χρησιμοποιείτε βραχιολάκι γείωσης όταν χειρίζεστε πλακέτες τυπωμένων
κυκλωμάτων. Μην αγγίζετε τις πλακέτες χωρίς λόγο. Οι πλακέτες περιέχουν
εξαρτήματα ευαίσθητα στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση.

￭ Γείωση
Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται σε όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη
γείωση της μονάδας οδήγησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Εάν τις αγνοήσετε, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού και να αυξηθούν
οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Εάν δεν είστε εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος, μην κάνετε εργασίες γείωσης.

• Να γειώνετε πάντα την μονάδα οδήγησης, τον κινητήρα και τον παρακείμενο
εξοπλισμό. Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του προσωπικού.

• Βεβαιωθείτε ότι η αγωγιμότητα των αγωγών προστατευτικής γης (PE) είναι
επαρκής και ότι πληρούνται άλλες απαιτήσεις. Ανατρέξτε στις οδηγίες
ηλεκτρολογικού σχεδιασμού της μονάδας οδήγησης. Τηρείτε τους ισχύοντες
εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

• Ότανχρησιμοποιείτε θωρακισμένακαλώδια,πραγματοποιήστε γείωση360° των
θωρακίσεων του καλωδίου στις εισόδους του καλωδίου για να μειώσετε την
ηλεκτρομαγνητική εκπομπή και τις παρεμβολές.

• Σε μια εγκατάσταση πολλαπλών μονάδων, συνδέστε κάθε μονάδα οδήγησης
ξεχωριστά στη γραμμή προστασίας (PE) του δικτύου τροφοδοσίας.
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Γενική ασφάλεια κατά τη λειτουργία
Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται σε όλο το προσωπικό που χειρίζεται τη μονάδα
οδήγησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Αν τις αγνοήσετε, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος ή ζημιά στον εξοπλισμό.

• Διατηρείτε τις πόρτες της καμπίνας κλειστές όταν η μονάδα τροφοδοτείται με
ρεύμα. Με τις πόρτες ανοιχτές, υπάρχει κίνδυνος δυνητικά θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας, έκρηξης τόξου ή έκρηξης τόξου υψηλής ενέργειας.

• Εάν έχετε καρδιακό βηματοδότη ή άλλη ηλεκτρονική ιατρική συσκευή, μείνετε
μακριά από την περιοχή κοντά στον κινητήρα, τη μονάδα οδήγησης και την
καλωδίωση τροφοδοσίας της μονάδας οδήγησης όταν η μονάδα οδήγησης
βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία αυτών των συσκευών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο για την υγεία.

• Δώστε εντολή διακοπής στη μονάδα οδήγησης πριν επαναφέρετε ένα σφάλμα.
Εάν έχετε μια εξωτερική πηγή για την εντολή εκκίνησης και η εκκίνηση είναι
ενεργοποιημένη, η μονάδα οδήγησης θα εκκινήσει αμέσως μετά την επαναφορά
σφάλματος, εκτός εάν έχετερυθμίσει τημονάδαοδήγησης γιαπαλμική εκκίνηση.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών υλικολογισμικού.

• Προτού ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματης επαναφοράς βλάβης ή
αυτόματης επανεκκίνησης του προγράμματος ελέγχου της μονάδας οδήγησης,
βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτές οι
λειτουργίες επαναφέρουν αυτόματα τη μονάδα οδήγησης και συνεχίζουν τη
λειτουργία μετά από σφάλμα ή διακοπή τροφοδοσίας. Εάν οι λειτουργίες αυτές
είναι ενεργοποιημένες, η εγκατάσταση πρέπει να φέρει σαφή σήμανση, όπως
ορίζεταιστο IEC/EN/UL61800-5-1, υποπαράγραφος6.5.3, γιαπαράδειγμα, "ΑΥΤΗ
Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΕΙΤΑΙ".

Σημείωση:

• Ο μέγιστος αριθμός ενεργοποιήσεων της μονάδας οδήγησης είναι πέντε με δέκα
λεπτά. Η πολύ συχνή ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα
φόρτισης των πυκνωτών συνεχούς ρεύματος. Εάν πρέπει να εκκινήσετε ή να
σταματήσετε τη μονάδα οδήγησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα
ελέγχου ή εντολές μέσω των ακροδεκτών I/O της μονάδας οδήγησης.

• Εάν η μονάδα οδήγησης βρίσκεται σε λειτουργία τηλεχειρισμού, δεν μπορείτε
να σταματήσετε ή να εκκινήσετε τη μονάδα οδήγησης με τον πίνακα ελέγχου.
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Πρόσθετες οδηγίες για μονάδες οδήγησης κινητήρων με
μόνιμο μαγνήτη

￭ Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, τη
συντήρηση
Πρόκειταιγιαπρόσθετεςπροειδοποιήσειςσχετικάμετιςμονάδεςοδήγησηςκινητήρων
με μόνιμο μαγνήτη. Ισχύουν επίσης οι υπόλοιπες οδηγίες ασφαλείας του παρόντος
κεφαλαίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Αν τις αγνοήσετε, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Εάνδενείστεεξειδικευμένοςηλεκτρολόγος,μηνκάνετεεργασίες εγκατάστασης
ή συντήρησης.

• Μην εκτελείτε εργασίες στην μονάδα οδήγησης όταν είναι συνδεδεμένη σε αυτό
ένας περιστρεφόμενος κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη. Ένας περιστρεφόμενος
κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη τροφοδοτεί την μονάδα οδήγησης,
συμπεριλαμβανομένων των ακροδεκτών ισχύος εισόδου και εξόδου.

Πριν από την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης της
μονάδας οδήγησης:

• Σταματήστε την μονάδα οδήγησης.

• Αποσυνδέστε τονκινητήρααπότημονάδαοδήγησηςμε τονδιακόπτηασφαλείας
ή με άλλα μέσα.

• Εάν δεν μπορείτε να αποσυνδέσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας
δεν μπορεί να περιστραφεί κατά τη διάρκεια της εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι
κανένα άλλο σύστημα, όπως οι υδραυλικοί κινητήρες ερπυσμού, δεν μπορεί να
περιστρέψει τονκινητήρααπευθείαςήμέσωοποιασδήποτεμηχανικήςσύνδεσης,
όπως ιμάντα, νιπτήρα, σχοινί κλπ.

• Εκτελέστε τα βήματα της ενότητας Προφυλάξεις ηλεκτρικής
ασφάλειας (σελίδα 15).

• Εάν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος σε μονάδα μετατροπέα που διαθέτει
διακόπτη-αποζεύκτη συνεχούς ρεύματος, ανοίξτε τον αποζεύκτη, ασφαλίστε
τον και επισημάνετε τον. Εάν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος σε μονάδα
μετατροπέα που δεν διαθέτει διακόπτη συνεχούς ρεύματος, αφαιρέστε τις
ασφάλειες μεταξύ της μονάδας (των μονάδων) μετατροπέα και του συνδέσμου
συνεχούς ρεύματος της μονάδας οδήγησης.

• Εγκαταστήστε προσωρινή γείωση στους ακροδέκτες εξόδου της μονάδας
οδήγησης (T1/U, T2/V, T3/W). Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου μεταξύ τους
καθώς και με το PE. Εάν η μονάδα μετατροπέα είναι εξοπλισμένη με διακόπτη
γείωσης/γεώτρησης εξόδου (επιλογή +F270), κλείστε τον διακόπτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Πριν κλείσετε τοδιακόπτηγείωσης/γεώτρησης εξόδου
(επιλογή +F270), βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του κινητήρα έχει ασφαλίσει
καλά. Ακόμη και ένας πολύ αργά περιστρεφόμενος κινητήρας παράγει
υψηλό ρεύμα βραχυκύκλωσης, το οποίο ο διακόπτης δεν αντέχει.
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Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης:

• Βεβαιωθείτεότιοκινητήραςδενμπορεί ναλειτουργήσειμευπερβολικήταχύτητα,
για παράδειγμα, οδηγούμενος από το φορτίο. Η υπερβολική ταχύτητα του
κινητήραπροκαλείυπέρτασηπουμπορεί ναπροκαλέσειβλάβηήνακαταστρέψει
τους πυκνωτές στο ενδιάμεσο κύκλωμα της μονάδας οδήγησης.

￭ Ασφάλεια κατά τη λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει με υπερβολική
ταχύτητα, για παράδειγμα, οδηγούμενος από το φορτίο. Η υπερβολική
ταχύτητατουκινητήραπροκαλεί υπέρτασηπουμπορεί ναπροκαλέσει βλάβη
ή να καταστρέψει τους πυκνωτές στο ενδιάμεσο κύκλωμα της μονάδας
οδήγησης.
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Περισσότερες πληροφορίες
—

Ερωτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες
Απευθύνετε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το προϊόν στον τοπικό αντιπρόσωπο της ΑΒΒ,
αναφέροντας την ονομασία τύπου και τον αριθμό σειράς της εν λόγω μονάδας. Μια λίστα με
τις επαφές πωλήσεων, υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ΑΒΒ μπορείτε να βρείτε
μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.abb.com/searchchannels.

Εκπαίδευση προϊόντων
Γιαπληροφορίεςσχετικάμετην εκπαίδευσησταπροϊόντατηςΑΒΒ, μεταβείτεστηδιεύθυνση
new.abb.com/service/training.

Παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τα εγχειρίδια της ΑΒΒ
Τα σχόλιά σας σχετικά με τα εγχειρίδιά μας είναι ευπρόσδεκτα. Πλοηγηθείτε στη διεύθυνση
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Βιβλιοθήκη εγγράφων στο Διαδίκτυο
Μπορείτε ναβρείτε εγχειρίδιακαιάλλαέγγραφατουπροϊόντοςσεμορφήPDFστοΔιαδίκτυο
στη διεύθυνση www.abb.com/drives/documents.
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