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Uvod v priročnik

Vsebina tega poglavja
To poglavje vsebuje splošne informacije o priročniku, seznam povezanih priročnikov
ter seznam izrazov in okrajšav.

Uporabnost
Ta priročnik se uporablja za večnamenske omarice in module ACS880z zračnim
hlajenjem s

Ciljna skupina
Tapriročnik je namenjenosebam, ki načrtujejo namestitev, izvajajo nameščanje, zagon
ali opravljajo servisnadela.Od vas sepričakuje, dapoznateosnove električne energije,
ožičenja, električnih komponent in električnih shematskih simbolov.

Omejitev odgovornosti
Če izdelovalec panelov sestavi pogon iz pogonskih modulov, sta izdelovalec panelov
in prodajalec omaric odgovorna za varnost pogona.

1
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Izrazi in okrajšave

OpisTrajanje

Moduli zavornih enot inpotrebnapomožnaoprema, kot sokrmilna elektronika,
varovalke in kabli

Zavorna enota

En del pogona, nameščenega v omari. Kabina je običajno za lastnimi vrati.Kabina
Del, v katerem se izvaja nadzorni program.Krmilna enota
Napajalnimodul(i) podnadzoromenekrmilne enote inpovezane komponente.Napajalna enota
Skupni izraz za pogonski modul, razsmerniški modul, napajalni modul, modul
zavorne enote itd.

Napajalni modul

Usmerniški mostiček in povezane komponente so zaprti v kovinskem okvirju
ali ohišju. Namenjeno za vgradnjo omaric.

Napajalni modul

Fizična velikost pogona ali napajalnega modulaOkvir, velikost okvirja
Ograjen prostor, ki je sestavljen iz ene ali več omaricOmarica
Frekvenčni pretvornik za krmiljenje motorjev na izmenični tokPogon
Pogon za krmiljenje več motorjev, ki so običajno povezani z istim strojem.
Vključuje eno napajalno enoto in eno ali več razsmerniških enot.

Pogon za krmiljenje več
motorjev

Enosmerni tokokrogmed usmernikom in linijskim pretvornikom razsmernika
ter pretvornikom na strani motorja

Povezava DC

Pretvori enosmerni tok in napetost v izmenični tok in napetost.Razsmernik
Razsmerniški modul(i) pod nadzorom ene krmilne enote in povezanih
komponent. Ena razsmerniška enota običajno krmili en motor.

Razsmerniška enota

Razsmerniški mostiček, povezane komponente in pogonski kondenzatorji z
enosmerno povezavo, zaprti v kovinskem okvirju ali ohišju. Namenjeno za
vgradnjo omaric.

Razsmerniški modul

Varen navor izklopljen (IEC/EN 61800-5-2)STO
Pretvori izmenični tok in napetost v enosmerni tok in napetostUsmernik
Enosmerni tokokrog med razsmernikom in pretvornikomVmesni krog
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Povezani dokumenti
Priročnike lahko najdete na internetu. Za ustrezno kodo/povezavo glejte spodaj. Za
več dokumentacije obiščite www.abb.com/drives/documents.

Priročniki za omarice z več pogoni ACS880

Priročniki za module z več pogoni ACS880
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Varnostna navodila

Vsebina tega poglavja
Topoglavje vsebuje varnostnanavodila, ki jihmorateupoštevati pri namestitvi, zagonu,
upravljanju in vzdrževalnih delih napogonu. Čeneupoštevate varnostnih navodil, lahko
pride do poškodb, smrti ali materialne škode.

Uporaba opozoril in opomb
Opozorila vam povedo o pogojih, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali smrt ali
poškodujejo opremo. Prav tako vam povedo, kako preprečiti nevarnost. Opombe
opozarjajo na določeno stanje ali dejstvo oziroma dajejo informacije o določeni temi.

Priročnik uporablja naslednje opozorilne simbole:

OPOZORILO!
Opozorilo o električni energiji govori o nevarnostih zaradi električne energije,
ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali smrt ali poškodbe opreme.

OPOZORILO!
Splošno opozorilo govori o stanjih, ki jih ne povzroča elektrika, ki lahko
povzročijo telesne poškodbe ali smrt ali poškodujejo opremo.

OPOZORILO!
Opozorilo o elektrostatično občutljivih napravah vas obvešča o nevarnosti
elektrostatične razelektritve, ki lahko poškoduje opremo.

2
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Splošna varnost pri namestitvi, zagonu in vzdrževanju
Ta navodila so namenjena vsem zaposlenim, ki delajo na pogonu.

OPOZORILO!
Upoštevajte ta navodila. Če jih ignorirate, lahko pride do telesnih poškodb ali
smrti oziroma poškodb opreme.

• .Pogonhranite vembalaži, doklerganenamestite. Poodstranitvi embalaže zaščitite
pogon pred prahom, umazanijo in vlago.

• Uporabljajte zahtevanoosebnozaščitnoopremo: zaščitne čevlje s kovinskokapico,
zaščitna očala, zaščitne rokavice in oblačila z dolgimi rokavi itd. Nekateri deli imajo
ostre robove.

• Težak pogon dignite z dvižno napravo. Uporabite označena dvižna mesta.

• Upoštevajte lokalne zakone in predpise, ki veljajo za dviganje, kot so zahteve za
načrtovanje dviganja, zmogljivost in stanje dvižne opreme ter za usposabljanje
osebja.

• Dvižne palice, pritrjene na velikih pogonskih omaricah, so težke. Bodite previdni
pri odstranjevanju ali ponovni namestitvi palic. Kadar koli je tomogoče, uporabite
dvižno napravo, pritrjeno na ustrezna dvižna mesta.

• Pogonsko omarico pritrdite na tla, da preprečite njeno prevrnitev.. Omarica ima
visoko težišče. Ko izvlečete težke komponente ali napajalne module, obstaja
nevarnost prevrnitve. Po potrebipritrdite omarico tudi na steno.

• Ne stojte na strehi omarice in ne hodite po njej. Prepričajte se, da nič ne pritiska
nastreho, stranskeali zadnjeploščeali vrata.Meddelovanjempogonaneshranjujte
ničesar na strehi.

• Ne uporabljajte izvlečne/namestitvene rampe modula z višinami podnožja, ki
presegajo največjo dovoljeno višino.

• Skrbno pritrdite izvlečno/namestitveno rampo modula.

• Modul potisnite v omarico in ga previdno izvlecite iz omarice, po možnosti s
pomočjo druge osebe. Z eno nogo na dnu modula vzdržujte stalen pritisk, da
preprečite padecmodula na hrbet. Prste držite stranod robov sprednje prirobnice
modula.

12 Varnostna navodila
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max.

• Modulanakolesihneobračajtedlje, kot jepotrebnoza vstavljanje ali odstranjevanje
modula. Če želite premakniti modul v bližino omarice ali iz nje, ga položite na
njegovo stran na paleto ali enakovreden podstavek in uporabite viličar ali paletni
viličar.

• Bodite previdni pri ravnanju z visokim modulom. Modul se zlahka prevrne, ker je
težak in ima visoko težišče. Kadar koli je to mogoče, pritrdite modul z verigami.
Ne puščajte nepodprtega modula brez nadzora, še posebej na nagnjenih tleh.

• Nosite zaščitne rokavice in oblačila z dolgimi rokavi! Nekateri deli imajo ostre
robove.

• - Bodite pozorni na vroče površine. Nekateri deli, kot so grelniki močnostnih
polprevodnikov in zavorni upori, ostanejo vroči še nekaj časa po odklopu
električnega napajanja.

• Sesajte območje okoli pogona pred zagonom, da preprečite, da bi ventilator za
hlajenje pogona vlekel prah v pogon.

• Prepričajte se, da ostanki vrtanja, rezanja in brušenjamed namestitvijo ne pridejo
v pogon. Električno prevodni odpadki znotraj pogona lahko povzročijo poškodbe
ali okvare.

• Prepričajte se, da je dovolj hlajenja. Oglejte si tehnične podatke.

• Ko je pogon pod napetostjo, naj bodo vrata omarice zaprta. Pri odprtih vratih
obstaja nevarnost potencialno smrtnega električnega udara, obločne bliskavice
ali visokoenergijske eksplozije obloka. Če se ne morete izogniti delu na pogonu
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pod napetostjo, upoštevajte lokalne zakone in predpise o delu pod napetostjo
(med drugim v zvezi z električnim udarom in zaščito pred električnim oblokom).

• Preden prilagodite omejitve delovanja pogona, se prepričajte, da lahko motor in
vsa gnana oprema delujeta znotraj nastavljenih omejitev delovanja.

• Predenaktivirate funkcije samodejnegaponastavljanjaobnapakahali samodejnega
ponovnega zagona programa za nadzor pogona, se prepričajte, da ne more priti
do nevarnih situacij. Te funkcije samodejno ponastavijo pogon in nadaljujejo z
delovanjem po okvari ali prekinitvi napajanja. Če so te funkcije aktivirane, mora
biti namestitev jasno označena, kot je opredeljeno v IEC/EN/UL 61800-5-1,
podčlenu 6.5.3, na primer "TA STROJ SE ZAŽENE SAMODEJNO".

• Pogon se vklopi največ petkrat v desetih minutah. Prepogosti vklopi lahko
poškodujejo polnilni tokokrog enosmernih kondenzatorjev.

• Če ste na pogon priključili varnostna vezja (na primer varni izklop navora ali
zaustavitev v sili), jih potrdite ob zagonu. Glejte ločenanavodila za varnostna vezja.

• Pazite, da vroč zrak ne izstopa iz odprtin za zrak.

• Med delovanjem pogona ne pokrivajte dovoda ali odvoda zraka.

Opomba:

• Če za ukaz START izberete zunanji vir in je ta vklopljen, se bo pogon zagnal takoj
po ponastavitvi ob napaki, razen če pogon konfigurirate za impulzni zagon. Glejte
priročnik za sistemsko programsko opremo.

• Če je pogon v načinu daljinskega upravljanja, ga ne morete ustaviti ali zagnati z
nadzorne plošče.

• Popravilo okvarjenega pogona je dovoljeno samo pooblaščenim osebam.

14 Varnostna navodila
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Električna varnost pri montaži, zagonu in vzdrževanju

￭ Električni varnostni ukrepi
Ti električni varnostni ukrepi so namenjeni vsem zaposlenim, ki delajo na pogonu,
kablu motorja ali motorju.

OPOZORILO!
Upoštevajte ta navodila. Če jih ignorirate, lahko pride do telesnih poškodb ali
smrti oziroma poškodb opreme.

Če niste usposobljen strokovnjak za elektriko, ne opravljajte montažnih ali
vzdrževalnih del.

Izvedite te korake, preden začnete z montažnimi ali vzdrževalnimi deli.

1. Jasno določite delovno mesto in opremo.

2. Odklopite vse možne vire napetosti. Prepričajte se, da ponovna povezava ni
mogoča. Zaklenite in označite.
• Odprite glavno odklopno napravo pogona.
• Odprite stikalo za polnjenje, če je prisotno.
• Odprite odklopnik napajalnega transformatorja. (Glavna odklopna naprava v

pogonski omari ne odklopi napetosti iz AC vhodnih močnostnih zbiralk
pogonske omarice.)

• Zaprite ozemljitveno stikalo ali stikala ([Q9], opcijsko +F259), če obstajajo.
Ne uporabljajte prekomerne sile, saj ima stikalo elektromagnetno zaklepanje.

• Če je pogon opremljen s pretvorniško enoto DC/DC (opcijsko) ali enosmerno
napajalnoenoto (opcijsko):Odprite ločilnik enosmernegastikala [Q11]opcijsko
+F286 ali + F290 enote. Odprite odklopno napravo shranjevalnika energije,
priključenega na enoto (zunaj pogonske omarice).

• Odprite odklopnik pomožneganapetostnega stikala (če obstaja) in vsedruge
možne odklopne naprave, ki izolirajo pogon od nevarnih napetostnih virov.

• Če imate na pogon priključen motor s trajnimi magneti, odklopite motor iz
pogona z varnostnim stikalom ali na drug način.

• Odklopite vse nevarne zunanje vire napetosti iz krmilnih tokokrogov.
• Ko odklopite pogon, vedno počakajte 5minut, da se kondenzatorji vmesnega

vezja izpraznijo, preden nadaljujete.

3. Vse druge dele pod napetostjo na delovnemmestu zaščitite pred stikom.

4. Upoštevajte posebne previdnostne ukrepe, ko ste v bližini golih prevodnikov.

5. Izmerite, ali je naprava brez napetosti. Uporabite kakovosten tester napetosti.
ČČe meritev zahteva odstranitev ali demontažo ogrodnih ali drugih struktur
omarice, upoštevajte lokalne zakone in predpise, ki veljajo za delo pod napetostjo
(med drugim v zvezi z električnim udarom in zaščito pred električnim oblokom).
• Pred in pomerjenju namestitve preverite delovanje napetostnega testerja na

znanem napetostnem viru.
• Prepričajte se, da je napetost med vhodnimi priključki pogona (L1, L2, L3) in

ozemljitveno (PE) zbiralko enaka nič.
• Prepričajte se, da je napetost med izhodnimi priključki pogona (T1/U, T2/V,

T3/W) in ozemljitveno (PE) zbiralko enaka nič.
Pomembno!Meritevponovite tudi z nastavitvijo enosmernenapetosti testerja.
Opravitemeritvemed vsako fazo in ozemljitvijo. Obstaja tveganje nevarnega
polnjenja z enosmerno napetostjo zaradi uhajanja kapacitivnosti motornega
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tokokroga. Ta napetost lahko ostane napolnjena še dolgo po izklopu pogona.
Meritev izprazni napetost.

• Prepričajte se, da je napetost med pogonskima enosmernima terminaloma
(UDC+ in UDC-) in ozemljitvenim (PE) terminalom nič. Pri pogonih, vgrajenih
v omarici, opravite meritev med pogonskima zbiralkama DC (+ in -) in
ozemljitveno (PE) zbiralko.

6. Če pogon ni opremljen s stikalom za ozemljitev, namestite začasno ozemljitev,
kot to zahtevajo lokalni predpisi.

7. Osebo, ki nadzoruje elektroinštalacijska dela, zaprosite za dovoljenje za delo.

￭ Dodatna navodila in opombe

OPOZORILO!
Upoštevajte ta navodila. Če jih ignorirate, lahko pride do telesnih poškodb ali
smrti oziroma poškodb opreme.

Če niste usposobljen strokovnjak za elektriko, ne opravljajte montažnih ali
vzdrževalnih del.

• Ko je pogon pod napetostjo, naj bodo vrata omarice zaprta. Pri odprtih vratih
obstaja nevarnost potencialno smrtnega električnega udara, obločne bliskavice
ali visokoenergijske eksplozije obloka.

• Prepričajte se, daseelektričnoomrežje,motor/generator inokoljski pogoji ujemajo
s podatki na pogonu.

• Ne izvajajte izolacijskih ali napetostnih preskusov na pogonu.

• Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo elektronskomedicinsko napravo, semed
delovanjem pogona izogibajte območju v bližini motorja, pogona in napajalnih
kablov pogona. Prisotna so elektromagnetna polja, ki lahko motijo delovanje
takšnih naprav. To lahko povzroči zdravstveno tveganje.

• ABB ne priporoča pritrditve omarice z obločnim varjenjem. Če morate uporabiti
ta postopek, upoštevajte varilna navodila v pogonskih priročnikih.

• Pred namestitvijo odstranite kodne nalepke, pritrjene namehanskih delih, kot so
zbiralke, pokrovi in deli iz pločevine. Povzročijo lahko slabe električne povezave ali
po pravočasnem luščenju in zbiranju prahu povzročijo oblok ali blokirajo pretok
hladilnega zraka.

Opomba:

• Kadar je pogon priključen na vhodno napajanje, so kabelski terminali motorja in
vodilo za enosmerni tok pod nevarno napetostjo.
Zavorni tokokrog, vključno z zavorno enoto (opcijsko +D150) in zavornim uporom
(če sta nameščena) je prav tako pod nevarno napetostjo.
Po odklopu pogona iz vhodnega napajanja ti ostanejo pod nevarno napetostjo,
dokler se kondenzatorji vmesnega vezja ne izpraznijo.

• Zunanje ožičenje lahko dovaja nevarne napetosti na relejne izhode krmilnih enot
pogona.

• Funkcija varnega izklopa navora ne odstrani napetosti iz glavnih in pomožnih
tokokrogov. Funkcija ni učinkovita proti namerni sabotaži ali zlorabi.

16 Varnostna navodila
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Plošče tiskanega vezja

OPOZORILO!
Pri rokovanju s ploščami tiskanega vezja uporabite ozemljitveno zapestnico.
Plošč senedotikajteponepotrebnem.Plošče vsebujejo komponente, občutljive
na elektrostatično razelektritev.

￭ Ozemljitev
Ta navodila so namenjena vsemu osebju, ki je odgovorno za ozemljitev pogona.

OPOZORILO!
Upoštevajte ta navodila. Če jih boste ignorirali, lahkopridedo telesnih poškodb
ali smrti oziromaokvareopreme, elektromagnetnemotnjepase lahkopovečajo.

Če niste usposobljen strokovnjak za elektriko, ne opravljajte ozemljitvenih del.

• Vedno ozemljite pogon, motor in sosednjo opremo. To je potrebno za varnost
osebja.

• Prepričajte se, da je prevodnost zaščitnih ozemljitvenih (PE) vodnikov zadostna
indaso izpolnjenedruge zahteve.Glejte navodila za električnonačrtovanjepogona.
Upoštevajte veljavne nacionalne in lokalne predpise.

• Pri uporabi zaščitenihkablovnaredite 360-stopinjskoozemljitev kabelskih ščitnikov
na vhodih kablov, da zmanjšate elektromagnetno sevanje in motnje.

• Pri inštalaciji z več pogoni priključite vsak pogonposebej na zaščitnoozemljitveno
(PE) zbiralko napajalnika.
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Splošna varnost med delovanjem
Ta navodila so namenjena vsem zaposlenim, ki upravljajo pogon.

OPOZORILO!
Upoštevajte ta navodila. Če jih ignorirate, lahko pride do telesnih poškodb ali
smrti oziroma poškodb opreme.

• Ko je pogon pod napetostjo, naj bodo vrata omarice zaprta. Pri odprtih vratih
obstaja nevarnost potencialno smrtnega električnega udara, obločne bliskavice
ali visokoenergijske eksplozije obloka.

• Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo elektronskomedicinsko napravo, semed
delovanjem pogona izogibajte območju v bližini motorja, pogona in napajalnih
kablov pogona. Prisotna so elektromagnetna polja, ki lahko motijo delovanje
takšnih naprav. To lahko povzroči zdravstveno tveganje.

• Preden opravite ponastavitev po napaki, posredujte pogonu ukaz za zaustavitev.
Če ukaz za zagon posredujete iz zunanjega vira in je zagon vklopljen, se bo pogon
zagnal takoj po ponastavitvi napake, razen če pogon konfigurirate za impulzni
zagon. Glejte priročnik za sistemsko programsko opremo.

• Predenaktivirate funkcije samodejnegaponastavljanjaobnapakahali samodejnega
ponovnega zagona programa za nadzor pogona, se prepričajte, da ne more priti
do nevarnih situacij. Te funkcije samodejno ponastavijo pogon in nadaljujejo z
delovanjem po okvari ali prekinitvi napajanja. Če so te funkcije aktivirane, mora
biti namestitev jasno označena, kot je opredeljeno v IEC/EN/UL 61800-5-1,
podčlenu 6.5.3, na primer "TA STROJ SE ZAŽENE SAMODEJNO".

Opomba:

• Pogon se vklopi največ petkrat v desetih minutah. Prepogosti vklopi lahko
poškodujejo polnilni tokokrog enosmernih kondenzatorjev. Čemorate zagnati ali
ustaviti pogon, uporabite tipke ali ukaze na nadzorni plošči prek V/I terminalov
pogona.

• Če je pogon v načinu daljinskega upravljanja, ga ne morete ustaviti ali zagnati z
nadzorne plošče.

Dodatna navodila za motorne pogone s trajnimi magneti

￭ Varnost pri montaži, zagonu, vzdrževanju
To so dodatna opozorila v zvezi z motornimi pogoni s trajnimi magneti. Veljajo tudi
druga varnostna navodila v tem poglavju.

OPOZORILO!
Upoštevajte ta navodila. Če jih ignorirate, lahko pride do telesnih poškodb ali
smrti oziroma poškodb opreme.

Če niste usposobljen strokovnjak za elektriko, ne opravljajte montažnih ali
vzdrževalnih del.

• Nedelajte napogonu, kadar je nanj priključenmotor z vrtljivim trajnimmagnetom.
Motor z vrtljivim trajnimmagnetomnapajapogon, vključno z vhodnimi in izhodnimi
priključki..
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Pred namestitvijo, zagonom in vzdrževalnimi deli na pogonu:

• Zaustavite pogon.

• Motor odklopite s pogona z varnostnim stikalom ali na drug način.

• Če motorja ne morete odklopiti, se prepričajte, da se motor med delom ne more
vrteti. Prepričajte se, da noben drug sistem, npr. hidravlični plazeči pogoni, ne
more vrteti motorja neposredno ali prek katere koli mehanske povezave, kot so
jermen, zaponka, vrv itd.

• Izvedite korake v razdelku Električni varnostni ukrepi (stran 15).

• Če jemotor priključenna razsmerniško enoto, ki ima ločilnik enosmernega stikala,
odprite ločilnik ter ga zaklenite in označite. Če jemotor priključen na razsmerniško
enoto, ki nimaenosmernegastikala, odstranite varovalkemedmodulomoz.moduli
razsmernika in enosmerno povezavo pogona.

• Namestite začasno ozemljitev na izhodne terminale pogona (T1/U, T2/V, T3/W).
Priključite izhodne sponke skupaj in na PE. Če je pretvorniška enota opremljena z
izhodnim ozemljitvenim stikalom (opcijsko +F270), zaprite stikalo.

OPOZORILO! Preden zaprete izhodno ozemljitveno stikalo/ozemljitev
(opcijsko + F270), se prepričajte, da je gredmotorja varno zaklenjena. Tudi
zelo počasi vrtljiv motor ustvarja visok kratkostični tok, ki ga stikalo ne
vzdrži.

Med zagonom:

• Prepričajte se, da motor ne more prekoračiti hitrosti, ko ga npr. poganja tovor.
Previsoka hitrost motorja povzroča prenapetost, ki lahko poškoduje ali uniči
kondenzatorje v vmesnem tokokrogu pogona.

￭ Varnost pri obratovanju

OPOZORILO!
Prepričajte se, damotor nemore prekoračiti hitrosti, ko ga npr. poganja tovor.
Previsoka hitrost motorja povzroča prenapetost, ki lahko poškoduje ali uniči
kondenzatorje v vmesnem tokokrogu pogona.
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Dodatne informacije
—

Poizvedbe o izdelkih in storitvah
Vsa vprašanja o izdelku naslovite na lokalnega predstavnika družbe ABB, pri čemer navedite
oznako tipa in serijsko številko zadevne enote. Seznam prodajnih, podpornih in servisnih
kontaktnih podatkov družbe ABB najdete na spletnemmestu www.abb.com/searchchannels.

Usposabljanje za uporabo izdelkov
Za informacije o usposabljanju, ki ga družba ABB izvaja za uporabo izdelkov, obiščite spletno
mesto new.abb.com/service/training.

Zagotavljanje povratnih informacij o priročnikih družbe ABB
Veseli bomo vaših komentarjev o naših priročnikih. Pojdite na
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Knjižnica dokumentov na spletu
Priročniki in drugi dokumenti o izdelkih so vam v PDF formatu na voljo na spletnemmestu
www.abb.com/drives/documents.

a317 (working)
PDF-A4
Created: 2023-10-24, 10:13:36

www.abb.com/searchchannels
new.abb.com/service/training
new.abb.com/drives/manuals-feedback-form
www.abb.com/drives/documents


www.abb.com/drives

3AXD50001108304C

© Copyright 2023 ABB. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice. 3A
X
D
50
0
0
11
0
83
0
4
R
ev

C
(S
L)
20
23
-0
6-
19


	Kazalo
	Uvod v priročnik
	Vsebina tega poglavja
	Uporabnost
	Ciljna skupina
	Omejitev odgovornosti
	Izrazi in okrajšave
	Povezani dokumenti

	Varnostna navodila
	Vsebina tega poglavja
	Uporaba opozoril in opomb
	Splošna varnost pri namestitvi, zagonu in vzdrževanju
	Električna varnost pri montaži, zagonu in vzdrževanju
	Električni varnostni ukrepi
	Dodatna navodila in opombe
	Plošče tiskanega vezja

	Ozemljitev

	Splošna varnost med delovanjem
	Dodatna navodila za motorne pogone s trajnimi magneti
	Varnost pri montaži, zagonu, vzdrževanju
	Varnost pri obratovanju


	Dodatne informacije

