
Gamme Robots

Plus de 30 ans d'expérience en Robotique

Le cœur de la Robotique



Robots

IRB 140
Principales applications

Soudage à l’arc 
Assemblage 

Parachèvement/Projection 
Ebavurage 

Service de machines 
Manutention 

Emballage 

IRB 1600
Principales applications 

Soudage à l’arc 
Assemblage 

Parachèvement/Projection 
Extraction 

Service de machines 
Manutention 

Emballage 

IRB 2400
Principales applications

Soudage à l’arc 
Assemblage 

Parachèvement/Projection 
Découpe/Ebavurage

Encollage/Mastic 
Meulage/Polissage 

Service de machines 
Manutention

Emballage 
Service de presses-

plieuses

IRB 260
Principales applications

Emballage 

IRB 4400
Principales applications

Soudage à l’arc 
Assemblage 

Parachèvement/Projection 
Découpe/Ebavurage

Encollage/Mastic 
Meulage/Polissage

Service de machines
Manutention

Emballage 
Palettisation

Service de presses-
plieuses

   Charge (kg)    Rayon d’action (m)   Répétabilité (mm)

IRB 140   5 0,81 0,03

IRB 140T  5 0,81 0,03

Protection disponible : Version "Foundry Plus"/ Lavable, IP67,  

 Salle Blanche Classe 10

Versions : Au sol, suspendu, au mur, tous angles

   Charge (kg)    Rayon d’action (m)   Répétabilité (mm) 

IRB 1600-5/1,2  5 1,2 0,05

IRB 1600-5/1,45  5 1,45 0,05

IRB 1600-7/1,2  7 1,2 0,05

IRB 1600-7/1,45  7 1,45 0,05

Protection disponible : Version "Foundry Plus"/ Lavable, IP54, IP67

Versions :  Au sol, suspendu, incliné, sur réhausse

   Charge (kg)    Rayon d’action (m)   Répétabilité (mm)

IRB 2400-10  10 1,5 0,06 

IRB 2400-16  16 1,5 0,06

IRB 2400L  5-7 1,8 0,06

Protection disponible : Version "Foundry Plus"/ Lavable, IP54 , IP67,

 Salle Blanche Classe 100

Versions :  Au sol, suspendu

   Charge (kg)  Rayon d’action (m)   Spécificité

IRB 260  30 1,56 4 axis

Protection disponible : IP67

Versions : Au sol

   Charge (kg)    Rayon d’action (m)   Répétabilité (mm)

IRB 4400-45-60  45/60 1.95 0.07

IRB 4400L-10-30  10/30 2,55/2,43 0,1

IRB 4450S  30 2.40 0,1

Protection disponible : Version "Foundry Plus"/ Lavable, IP54, IP67,

 Salle Blanche Classe 100

Versions :  Au sol, sur réhausse



Robots

IRB 660
Principales applications
Palettisation

IRB 6600
Principales applications
Service de machines 
Manutention 
Soudage par points 

IRB 7600
Principales applications
Assemblage 
Nettoyage
Service de machines 
Manutention  
Service de presses-
plieuses 
Soudage par points 

IRB 340
Principales applications
Assemblage 
Manutention 
Emballage 
Picking 

IRB 940
Principales applications
Nettoyage
Pré-usinage

                                                  Charge (kg)    Rayon d’action (m)    Spécificité

IRB 660-180/3,15  180 3,15 4 axis

IRB 660-250/3,15   250 3,15 4 axis

Protection disponible :  IP67

Versions :  Au sol

     Charge (kg)   Rayon d’action (m)   Couple au poignet (Nm)

IRB 6600-175/-225/2,55  175/225 2,55 961/1324

IRB 6600-175/2,8  175 2,8 1206

IRB 6650-125/-200/3,2/2,75  125/200 3,2/2,75 715/1135

IRB 6650S-125/3,5  125 3,5 715

IRB 6650S-200/3,0  200 3,0 1135

IRB 6600 ID-185/2,55  185 2,55 1135

IRB 6650 ID-170/2,75  170 2,75 1010

Protection disponible : IP67, Salle Blanche Classe 100, 

 Version "Foundry Plus" (excepté IRB 6600 ID)

Versions :  Au sol, sur réhausse

     Charge (kg)   Rayon d’action (m)   Couple au poignet (Nm)

IRB 7600-500/2,30  500 2,30 3010

IRB 7600-400/2,55  400 2,55 3010

IRB 7600-340/2,8  340 2,8 2750

IRB 7600-150/3,50  150 3,50 1880

Protection disponible :   Version "Foundry Plus", IP67, Salle Blanche Classe 100

Versions :  Au sol

  Charge (kg) Rayon (∅ mm) Spécificité

IRB 340   1 1130 Standard

IRB 340SA  1 1130 Etanche IP 67

IRB 340SAS  1 1130 Inox - Etanche IP 67 

IRB 340-2  2 1130 Standard

IRB 340SA-2  2 1130 Etanche IP 67

IRB 340SAS-2  2 1130 Inox - Etanche IP 67

Protection disponible :  IP55, IP67, Salle Blanche Classe 10

 Charge (kg)   Rayon d’action (m)   Rayon d’action (m) 
                             horizontal vertical

IRB 940   40 ± 0,835 0,60

Protection disponible : IP66 si le bras principal est pressurisé, sinon IP54



Robots Shelf

IRB 1600
Principales applications

Projection
Découpe/Ebavurage

Meulage/Polissage
Service de machines

Manutention
Assemblage

                                                Charge (kg)    Rayon d’action (m)      Env. de travail 
          sous embase (m)

IRB 1600-5/1,2  5 1,2 0,455

IRB 1600-5/1,45  5 1,45 0,720

IRB 1600-7/1,2  7 1,2 0,455

IRB 1600-7/1,45  7 1,45 0,720

Protection disponible : Standard IP54, version "Foundry Plus"

 IP67 et lavable à haute pression

                                                Charge (kg)    Rayon d’action (m)      Env. de travail 
             sous embase (m)

IRB 4450S  30 2,4 1,091

Protection disponible : Standard IP54, version "Foundry Plus"

 IP67 et lavable à haute pression

                                          Charge (kg)    Rayon d’action (m)      Env. de travail 
         sous embase (m) 

IRB 6650S-125/3,5  125 3,5 1,732

IRB 6650S-200/3,0  200 3,0 2,177

Protection disponible : Standard IP54, version "Foundry Plus" 

 IP67 et lavable à haute pression

IRB 4450S
Principales applications

Projection
Découpe/Ebavurage

Meulage/Polissage
Service de machines

Manutention
Assemblage

IRB 6650S
Principales applications

Projection
Découpe/Ebavurage

Meulage/Polissage
Service de machines

Manutention
Assemblage



Robots de peinture

  Charge (kg) Rayon d’action (m) Spécificité

IRB 5400-22   25 3,1 Au sol

IRB 5400-23  25 3,1 x L* Rail hors cabine

IRB 5400-24   25 3,1 x L* Rail en cabine

Protection disponible : IP67, Ex

*L : course du rail

  Charge (kg) Rayon d’action (m) Spécificité

IRB 5400-12   25 3,1 Au sol

IRB 5400-13  25 3,1 x L* Rail hors cabine

IRB 5400-14   25 3,1 x L* Rail en cabine

Protection disponible : IP67, Ex

*L : course du rail

  Charge (kg) Rayon d’action (m) Spécificité

IRB 580-12/1220 mm  10 2,2 Bras court

IRB 580-12/1620 mm  10 2,6 Bras long

IRB 580-13  10 - Rail hors cabine

IRB 580-16  - - Suspendu

Protection disponible : IP67, Ex

  Charge (kg) Rayon d’action (m) Spécificité

IRB 540-12/1000 mm  5 2,2 Bras court

IRB 540-12/1620 mm  5 2,6 Bras long

IRB 540-16  - - Suspendu

IRB 540-02S  5 1,7 Version "Small"

Protection disponible : IP67, Ex

IRB 5400
Process arm

IRB 5400
Slim arm

IRB 580

IRB 540



Positionneurs
Périphériques 

IRBP R

IRBP C

 IRBP 250 R IRBP 500 R IRBP 750 R 

Capacité de charge (kg) 250 500 750

Diamètre maxi. (mm) 1000 1200 1200

Longueur maxi. (mm) 1600 2000 2000 

 IRBP 500 C IRBP 1000 C 

Capacité de charge (kg)  500 1000

 IRBP 250 Ci IRBP 500 Ci 

Capacité de charge (kg)  250 500

 IRBP 250 L IRBP 500 L IRBP 750 L IRBP 2000 L IRBP 5000 L

Capacité de charge (kg)  250 500 750 2000 5000

Diamètre maxi. (mm) 1600 1600 1600 1600 3200

Longueur maxi. (mm) 4000 4000 4000 4000 5000

 IRBP 250 A IRBP 500 A IRBP 750 A 

Capacité de charge (kg)  250 500 750

Diamètre maxi. (mm) 1000 1450 1450

Longueur maxi. (mm) 900 950 950

 IRBP 250 K IRBP 500 K IRBP 750 K 

Capacité de charge (kg)  250 500 750

Diamètre maxi. (mm) 1200 1400 1400

Longueur maxi. (mm) 4000 4000 4000

 IRBP 250 B IRBP 500 B IRBP 750 B 

Capacité de charge (kg)  250 500 750

Diamètre maxi. (mm) 1000 1450 1450

Longueur maxi. (mm) 900 1000 1000

 IRBP 250 D IRBP 500 D 

Capacité de charge (kg) 250 500 

Diamètre maxi. (mm) 1000 1200 

Longueur maxi. (mm) 1600 2000 

 MTC 250  MTC 500  MTC 750  MTC 2000  MTC 5000  

Capacité de charge (kg) 250 500 750 2000 5000

IRBP C
INDEX

IRBP L

IRBP A

IRBP K

IRBP B

IRBP D

Axe 
de rotation

motorisé



Périphériques 
Armoire de commande 

Armoire de commande IRC5 
hautes performances 
L’IRC5 marque l’avènement d’une nouvelle 
génération d’armoires de commande et établit de 
nouveaux standards. Ce système modulaire, doté 
d’un pupitre de programmation ergonomique 
totalement novateur, le FlexPendant, permet de 
piloter jusqu’à 4 robots en mode synchronisé.
Son architecture en 3 modules indépendants 
– commande, puissance et process – permet une 
flexibilité totale puisqu’il est possible de les 
empiler, de les positionner côte à côte, ou bien de 
les répartir dans l’installation au gré des besoins de 
l’utilisateur. 

FlexPendant 
Grâce à son environnement Windows, ses menus 
personnalisables et son écran tactile graphique, 
les opérateurs comprennent aisément les principes 
de fonctionnement du nouveau pupitre de 
programmation FlexPendant. A la pointe de
la technologie et développé en collaboration étroite 
avec Microsoft, il est un véritable petit ordinateur 
qui fonctionne indépendamment de l’armoire de
commande.
Des applications personnalisées sont simples à 
élaborer. Grâce à une mise en page type "Win-
dows", et aux informations réduites à l’essentiel, 
utiliser le FlexPendant devient un jeu d’enfant.

 Robot          Vitesse Répétabilité

IRBT 1402S  IRB 1400 1,8 m/s +/- 0,15 mm 

IRBT 1003S   IRB 1600           1,8 m/s             +/- 0,15 mm 

IRBT 2002S    IRB 2400           1,8 m/s             +/- 0,15 mm 

RTT 1400      IRB 1400         1,06 m/s         +/- 0,05 mm  

RTT 1600       IRB 1600          1,06 m/s           +/- 0,05 mm 

RTT 2400        IRB 2400         1,06 m/s        +/- 0,05 mm 

IRBT 4003S    IRB 4400 1,6 m/s +/- 0,10 mm 

IRBT 6003S     IRB 660, 6600, 6650S 1,1 m/s +/- 0,10 mm  

IRBT 7003S     IRB 7600 1,0 m/s +/- 0,10 mm  

IRBT 4003F*   IRB 4400 1,6 m/s +/- 0,10 mm  

IRBT 6003F*     IRB 6600 1,1 m/s +/- 0,10 mm  

IRBT 7003F*     IRB 7600 1,0 m/s +/- 0,10 mm 

* Version Fonderie

Axes de 
translation

Armoire de 
commande 
robot

MultiMove 
La commande de plusieurs robots par une seule 
armoire permet d’étendre de façon considérable 
le potentiel de réduction des coûts, d’amélioration 
de la qualité et d’accroissement de la productivité. 
Cette fonction MultiMove élargit les possibilités
de robotisation en autorisant des applications 
jusqu’ici impossibles, grâce à la parfaite coordina-
tion des trajectoires et des tâches complexes.



ABB MC
Z.I. des Béthunes
Rue de l’Equerre
F-95310 Saint-Ouen l’Aumône
www. abb.com/robotics

Tél. : +33 (0)1 34 40 25 25
Fax : +33 (0)1 34 40 24 24
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