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SACE Emax 2

RRD - Dispositivo di Manovra da Remoto per Emax 2: installazione e istruzioni
RRD - Remote Racking Device For Emax 2: installation and instructions

RRD - Fernschaltgerat fir Emax 2: Installation und Anleitungen

RRD - Dispositif de Manceuvre a Distance pour Emax 2: installation et instructions
RRD - Dispositivo de Maniobra Remoto para Emax 2: instalacién e instrucciones

RRD per Emax 2 E2.2, E4.2 e E6.2
RRD For Emax 2 E2.2, E4.2 and E6.2
RRD fiir Emax 2 E2.2, E4.2 und E6.2
RRD pour Emax 2 E2.2, E4.2 et E6.2
RRD para Emax 2 E2.2, E4.2y E6.2

Per110V
For 110V
Flar 110V
Pour 110V
Para110V

Per 220V
For 220V
Flr 220V
Pour 220V
Para 220V

Per US 240V
For US 240V
Far US 240V
Pour US 240V
Para US 240V
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Elemento Descrizione Nota
Item Description Note
Einheit Beschreibung Hinweis
Entité Description Remarque
Elemento Descripcién Nota
1 Dispositivo RRD
RRD Device
RRD Vorrichtung
Dispositif RRD
Dispositivo RRD
2 Controllore remoto
Remote Controller
Fernsteuerung
Commande a distance
Controlador remoto
3 Protezione trasparente per Ekip Touch Separato
Ekip Transparent Protection for Touch Separate
Klarsichtschutzdeckel fiir EKip Touch Getrennter
Protection transparente pour Ekip Touch Séparé
Proteccion transparente para Ekip Touch Separado
4 Protezione trasparente per Ekip Dip Separato
Ekip Transparent Protection for Dip Separate
Klarsichtschutzdeckel fiir Ekip Dip Getrennter
Protection transparente pour Ekip Dip Séparé
Proteccién transparente para Ekip Dip Separado
5 Piastra di fissaggio per E2.2 ... E6.2 Separato
Fixing Plate for E2.2...E6.2 Separate
Befestigungsplatte fiir E2.2 ... E6.2 Getrennter
Plaque de fixation pour E2.2 ... E6.2 Séparé
Placa de fijacion para E2.2 ... E6.2 Separado
6 Indicatore di posizione Separato
Position Indicator Separate
Positionsmelder Getrennter
Indicateur de position Séparé
Indicador de posicion Separado
7 Vite 1xM8x16
Screw
Schraube
Vis
Tornillo
8 Vite per piastra di fissaggio 3xM4x60

Screw for Fixing Plate

Schraube fir Befestigungsplatte
Vis pour plaque de fixation
Tornillo para placa de fijaciéon

SACE Emax 2 | ABB




Dati elettrici e tecnici

Electrical and technical data

Elektrische und technische Daten
Caractéristiques électriques et techniques
Datos eléctricos y técnicos

Tensione nominale di servizio:
Rated service voltage:
Bemessungsbetriebsspannung:
Tension assignée de service:
Tension asignada de servicio:

Potenza nominale:
Rated power:
Bemessungsleistung
Puissance assignée:
Potencia asignada:

Range temperatura di funzionamento e stoccaggio:

Working and storage temperature range:
Betriebs- und Lagertemperaturbereich:

Plage température de fonctionnement et de stockage :
Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento:

Intervallo di tempo minimo tra due operazioni:
Minimum time interval between two operations:
Kleinstes Zeitintervall zwischen zwei Schaltungen:
Intervalle minimum de temps entre deux opérations:
Intervalo de tiempo minimo entre dos operaciones:

Distanza di manovra massima:
Maximum operating distance:
Maximaler Schaltabstand:
Distance de manceuvre maximale:
Distancia de maniobra maxima:

Peso:
Weight:
Gewicht:
Poids:
Peso:

*Una operazione: Scollegamento-Prova-Collegamento-Prova-Scollegamento
*One operation: Disconnect-Test-Connect-Test-Disconnect

*Eine Schaltung: Abtrennung-Test-AnschlieBen-Test-Abtrennung

*Une opération: Sectionné-Essai-Embroché-Essai-Sectionné

*Una operacion: Desconexién-Prueba-Conexién-Prueba-Desconexion

100..127 VAC, 50-60 Hz
200...240 VAC, 50-60 Hz

150 W

-5°C...+70°C

3 minuti

3 minutes
3 minuten
3 minutes
3 minutos

10m

11 Kg
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/I ATTENZIONE

LE TENSIONI
PERICOLOSE
POSSONO
CAUSARE
FOLGORAZIONI,
USTIONI O MORTE.

Non cercare di
movimentare, installare,
usare o manutenere il
prodotto senza aver
prima letto il manuale di
istruzioni.

LEGGERE
ATTENTAMENTE IL
MANUALE PRIMA
DIINSTALLARE,
FAR FUNZIONARE
O MANUTENERE
L’INTERRUTTORE.

AATTENZIONE

el e presentiistruzioni
sono destinate a un
personale
opportunamente
qualificato.
Il personale incaricato
dell’installazione, della
manovra o della
manutenzione di questo
dispositivo deve
possedere un’accurata
conoscenzadelle
vigenti procedure di
sicurezzalocali,
regionali, industriali,
governative, ISO e
OSHA, nonché delle
pratiche di sicurezza sul
lavoro comunemente
accettate e dei
potenziali pericoli
correlati. Gli operatori
che intervengono
direttamente sul
dispositivo o lavorano
intorno allo stesso
devono inoltre dar prova
di buon senso e giudizio
in relazione airischi per
se stessi e altre persone
presenti nell’area.
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/I\ WARNING

HAZARDOUS
VOLTAGE CAN
SHOCK, BURN OR
CAUSE DEATH.

Do not attempt to
handle, install, use or
service this product
before reading
instruction book.

READ THIS
MANUAL
CAREFULLY
BEFORE
ATTEMPTING TO
INSTALL,
OPERATE OR
SERVICE THIS
CIRCUIT
BREAKER.

AWARNING

These instructions are
intended for use by
fully qualified
personnel.

Personnel installing,
operating or
maintaining this device
must have thorough
knowledge of all
applicable local,
regional, industry,
governmental, ISO and
OSHA safety
procedures as well as
commonly accepted
safe working practices
and potential hazards
involved. Personnel
working

in or around this device
must also exhibit
common awareness of
sense and good
judgment

regarding the potential
hazards for themselves
and others in the area.

/I\ ACHTUNG

GEFAHRLICHE
SPANNUNGEN
KONNEN
SCHWERE ODER
TODLICHE
VERLETZUNGEN
VERURSACHEN.

Nicht versuchen, dieses
Produkt zu handhaben,
installieren, benutzen
oder warten, bevor man
die Betriebsanleitungen
gelesen hat.

DIESES
HANDBUCH VOR
DER
INSTALLATION,
DER
INBETRIEBNAHME
ODER DER
WARTUNG DES
LEISTUNGSSCHAL
TERS
AUFMERKSAM
LESEN.

AACHTUNG

Diese Anweisungen sind
durch die Benutzung
von voll qualifiziertem
Personal bestimmt.
Das Personal, das
dieses Gerat installiert,
schaltet oder wartet,
muss alle anwendbaren
lokalen, regionalen,
industriellen,
behoérdlichen, ISO- und
OSHA-
Sicherheitsverfahren
sowie allgemein
anerkannte
Arbeitssicherheitsprakti
ken wie auch die
maoglichen damit
verbundenen Gefahren
kennen. Bediener, die
direkt an oder rings um
dieses Gerat arbeiten,
sollten ebenfalls
gesunden
Menschenverstand und
Urteilsvermégen
hinsichtlich der Risiken
fur sich selbst und
andere in der Nahe
anwesende Personen an
den Tag legen.

/IA\ATTENTION

LES TENSIONS
DANGEREUSES
PEUVENT
PROVOQUER DES
ELECTROCUTIONS,
DES BRULURES OU
LA MORT.

Ne pas essayer de
manutentionner,
installer, utiliser ou faire
la manutention du
produit sans d’abord
avoir lu le manuel
d’instructions.

LIRE
ATTENTIVEMENT
LE MANUEL AVANT
D'INSTALLER,
METTRE EN
SERVICE OU
EFFECTUER DES
INTERVENTIONS
DE MAINTENANCE
SUR LE
DISJONCTEUR.

AATTENTION

Les présentes
instructions sont
destinées au personnel
opportunément qualifié.
Le personnel chargé de
la mise en place, de la
commande ou de la
maintenance de ce
dispositif doit posséder
une connaissance
approfondie des
procédures de sécurité
locales, régionales,
industrielles,
gouvernementales, ISO
et OSHA en vigueur,
ainsi que des pratiques
de sécurité sur le travail
communément
acceptées et des
dangers potentiels s’y
rapportant. Les
opérateurs qui
interviennent
directement surle
dispositif ou qui
travaillent autour de
celui-ci doivent donner
la preuve de bon sens et
responsabilité en
relation aux risques pour
eux-mémes et des
personnes présentes
dans la zone.

/IA\ATENCION

LAS TENSIONES
PELIGROSAS
PUEDEN CAUSAR
CHOQUES
ELECTRICOS,
QUEMADURAS O
INCLUSO LA
MUERTE.

No tratar de manipular,
instalar, usar o someter
a mantenimiento el
producto sin antes
haber leido el manual de
instrucciones.

LEER
ATENTAMENTE EL
MANUAL ANTES
DE INSTALAR,
HACER
FUNCIONAR O
SOMETER A
MANTENIMIENTO
EL INTERRUPTOR.

AATENCK’)N

Estas instrucciones estan
destinadas a un personal
oportunamente
calificado.

El personal encargado de
la instalacion, el
accionamiento o el
mantenimiento de este
dispositivo debe contar
con un conocimiento
preciso de los
procedimientos vigentes
de seguridad locales,
regionales, industriales,
gubernamentalesy de la
OSHA, como asi también
de los procedimientos
parala seguridad en el
trabajo comunmente
aceptadosyde los
peligros vinculados. Los
operadores que trabajan
directamente con el
dispositivo o cerca del
mismo deben ademas
demostrar de contar con
un buen criterio y juicio
enrelacion alos riesgos
existentes, tanto para si
mismos como para las
restantes personas
presentes en el area de
trabajo.



ABB non si assume
responsabilita per danni
acose o lesioni
derivanti dal mancato
rispetto delle istruzioni
contenute nel presente
documento.

®| e descrizioni
dettagliate delle
procedure di
riparazione standard,
delle norme di sicurezza
e delle operazioni di
manutenzione non sono
incluse. E importante
osservare che questo
documento contiene
avvertenze e
precauzionirelative ad
alcuni modalita di
manutenzione specifici
che potrebbero
provocare lesioni al
personale addetto alla
manutenzione, danni
all’apparecchiatura o
renderla non sicura. Le
presenti avvertenze non
trattano tutte le
possibili modalita di
esecuzione degli
interventi di
manutenzione,
raccomandati o meno
da ABB, né le
conseguenze
pericolose correlate,
tanto piu che ABB non
potrebbe analizzarle
tutte. Coloro che si
avvalgono di procedure
o strumenti di
manutenzione,
raccomandati o meno
da ABB, devono
accertarsichela
sicurezza del personale
e dell’apparecchiatura
non sia compromessa
dalla modalita o dagli
strumenti di
manutenzione scelti.
Per ulteriori
informazioni o in caso di
problemi specifici
trattati in modo non
esaustivo, si prega di
segnalare il problema a
un rappresentante
dell’assistenza ABB.

ABB accepts no liability ABB ibernimmt keine

for damage to property
injury due to failure to
comply with the
instructions contained
in this document.

Detailed descriptions
of standard repair
procedures, safety
principles and service
operations are not
included. ltis
important to note that
this document contains
warnings and cautions
against certain
specific service
methods that could
cause personal injury
to service personnel,
damage equipment,

or render it unsafe.
These warnings do not
cover all conceivable
ways in which service,
whether or not
recommended by ABB,
might be performed, or
the possible hazardous
consequences of each
conceivable way, nor
could ABB investigate
all such ways. Anyone
using service
procedures or tools,
whether or not
recommended by ABB,
must be satisfied
himself thoroughly that
neither personal
safety, nor equipment
safety, will be
jeopardized by the
service method or tools
selected. Should
further information be
required or specific
problems arise that are
not sufficiently
covered, refer the
matter to an ABB
service representative.

Haftung fur
Sachschaden oder
Verletzungen, die sich
aus der Nichtbeachtung
derin diesem Dokument
stehenden Anweisungen
ergeben.

Die ausfihrlichen
Beschreibungen der
Standard-
Wartungsverfahren, der
Sicherheitsbestimmung
en und der
Wartungsvorgange
liegen nicht bei. Es ist
wichtig zu
bericksichtigen, dass
dieses Dokument
Hinweise und
VorsichtsmaBnahmen
zu einigen spezifischen
Wartungsmodalitaten
enthélt, die zu
Verletzungen des
Wartungspersonals
oder Beschadigungen
des Gerats fuhren
kdénnten oder es
unsicher machte
kénnen. Diese Hinweise
befassen sich nicht mit
allen méglichen
Ausfuhrungsmodalitate
n der Wartungseingriffe,
egal ob von ABB
empfohlen oder nicht,
und auch nicht mit den
Gefahren, die sich
daraus ergeben
kénnten, vor allen weil
es fur ABB unméglich
ware, alle zu
untersuchen.
Diejenigen, die sich der
Wartungsverfahren oder
Wartungsinstrumente
bedienen, egal ob von
ABB empfohlen oder
nicht, miissen
sicherstellen, dass die
Sicherheit des
Personals und des
Gerates nicht durch die
gewahlten
Wartungsmodalitat oder
-Instrumente in Frage
gestellt werden. Fur
weitere Informationen
oder im Fall spezifischer
Probleme, die nicht
ausfuhrlich behandelt
werden, melden Sie das
Problem bitte einem
Vertreter des ABB-
Kundendienstes.

ABB décline toute
responsabilité pour les
dommages aux
personnes ou aux biens
dérivant de la non
application des
instructions contenues
dans le présent
document.

Les descriptions des
procédures de
réparation standard,
des normes de sécurité
et des opérations de
maintenance ne sont
pasincluses. Il est
important de noter que
ce document contient
des avertissements et
des mises en garde
relatives a certaines
méthodes de
maintenance
spécifiques qui
pourraient causer des
blessures au personnel
de maintenance,
endommager
I'équipement ou rendre
celui-ci dangereux. Ces
avertissements ne
couvrent pas tous les
modes d’exécution des
interventions de
maintenance,
recommandées ou non
par ABB, niles
conséquences
dangereuses
envisageables. ABB ne
pourrait pas non plus
examiner tous ces
moyens. Toute
personne utilisant des
procédures ou des
outils de maintenance,
recommandés ou non
par ABB, doit s’assurer
que ni la modalité de
maintenance, niles
outils choisis, ne
compromettent la
sécurité des personnes
et de I’appareillage.
Pour tout complément
d’informations ou si des
problémes spécifiques
ne sont pas
suffisamment couverts,
adressez-vous a un
représentant du service
aprés-vente ABB.

ABB no asume ninguna
responsabilidad por los
danos alas cosas o las
lesiones resultantes del
incumplimiento de las
instrucciones contenidas
en este documento.

No se incluyen
descripciones detalladas
de los procedimientos de
reparacién estandares,
ni de las normas de
seguridad o las tareas de
mantenimiento. Es
importante recordar que
este documento
contiene advertenciasy
precauciones sobre
algunas modalidades de
mantenimiento
especificas que podrian
provocar lesiones al
personal encargado del
mantenimiento, dafnos al
equipo o comprometer la
seguridad del mismo.
Estas advertencias no
abarcan todas las
posibles modalidades de
ejecucion de las tareas
de mantenimiento,
recomendadas o no por
ABB, ni las
consecuencias
peligrosas vinculadas a
las mismas, sobre todo
porque de todos modos
seriaimposible para ABB
analizarlas todas.
Quienes usan
procedimientos o
instrumentos de
mantenimiento,
aconsejados o no por
ABB, deben asegurarse
que la seguridad del
personal y de la
aparamenta no se vea
comprometida por las
modalidades o los
instrumentos de
mantenimiento elegidos.
Para mas informacién o
en caso de problemas
especificos tratados en
modo no exhaustivo, se
ruega de senalar el
problema aun
representante de la
asistencia ABB.
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®| a presente
pubblicazione e
destinata
esclusivamente a
personale qualificato e
non intende sostituire
un’adeguata formazione
ed esperienza delle
procedure di sicurezza
per questo dispositivo.

el ’acquirente,
I’installatore o I'utente
finale devono accertarsi
che i cartelli di
avvertenza siano
correttamente installati e
che tutte le porte di
accesso e le maniglie di
azionamento siano
bloccate in modo sicuro
quando il quadro viene
lasciato senza
sorveglianza, anche
momentaneamente.

eRispettare le procedure
di sicurezza indicate
dalla nostra azienda.

eTutte le informazioni
contenute nel presente
manuale, si basano sulle
ultime informazioni
prodotto disponibili al
momento della stampa.
Ciriserviamo il diritto di
apportare modifiche in
qualsiasi momento e
senza previa notifica.
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This publication is
written only for
qualified personnel and
is not intended to be
substitute for adequate
training and experience
in the safety
procedures for this
device.

The purchaser, installer
or ultimate useris
responsible for
ensuring that warning
signs are attached
and all access doors
and operating handles
are securely locked
when the gear is left
unattended, even
momentarily.

Follow your company’s
safety procedures.

All information
contained in this
manual is based on the
latest product
information available at
the time of printing. We
reserve the right to
make changes at any
time and without prior
notice.

Diese Veréffentlichung
ist ausschlieBlich fir
qualifiziertes Personal
bestimmt und
beabsichtigt nicht, eine
angemessene Schulung
und Erfahrung mit den
Sicherheitsverfahren
dieses Gerates zu
ersetzen.

Der Kaufer, der
Installateur oder der
Endanwender missen
sicherstellen, dass die
Hinweisschilder korrekt
installiert worden sind
und dass alle
Zugriffstiren und die
Handgriffe zur
Betatigung auf sichere
Weise verriegelt sind,
wenn die Schaltanlage
auch nur vorubergehend
unbeaufsichtigt
gelassen wird.

Immer die
Sicherheitsverfahren
Ihrer Firma beachten.

Alle Informationen, die
in diesem Handbuch
stehen, basieren auf den
neuesten
Produktinformationen,
die zur Drucklegung zur
Verfigung standen.
Produktédnderungen im
Zuge der technischen
Weiterentwicklung sind
vorbehalten.

Cette publication est
destinée exclusivement
a du personnel qualifié
et ne doit pas se
substituer a une
formation et a une
expérience adéquate
des procédures de
sécurité applicables a
ce dispositif.

Ilincombe a l'acheteur,
al'installateur ou a
I'utilisateur final de
s'assurer que des
panneaux
d'avertissement soient
apposés et que toutes
les portes d'accés et les
poignées de commande
soient correctement
verrouillées lorsque les
équipements sont
laissés sans
surveillance, méme
momentanément.

Respecterles
procédures de sécurité
indiquées par votre
Entreprise.

Toutes les informations
contenues dans le
présent manuel se
basent surles dernieres
informations
disponibles au moment
de l'impression. Nous
nous réservons le droit
d'apporter des
modifications a tout

moment et sans préavis.

Esta publicacion esta
destinada
exclusivamente a
personal calificado y no
sustituye de ningun
modo la adecuada
formacién y experiencia
sobre los
procedimientos de
seguridad de este
dispositivo, que resultan
imprescindibles.

El comprador, el
instalador o el usuario
final deben cerciorarse
que los carteles de
advertencia estén
correctamente montados
y que todas las puertas
de acceso y las manijas
de accionamiento estén
bloqueadas en modo
seguro cuando se deja el
cuadro sin supervision,
incluso
momentaneamente.

Respetar los
procedimientos de
seguridad indicados por
nuestra empresa.

Todas las informaciones
contenidas en el
presente manual, se
basan sobre las ultimas
informaciones sobre el
producto disponibles en
el momento de la
impresion. Nos
reservamos el derecho
de efectuar
modificaciones en
cualquier momento y sin
notificacion previa.



Verifiche opzionali (solo per RRD e controllo remoto)

Optional checking (For RRD and remote control only)

Optionale Priufungen (nur fir RRD und Fernsteuerung)

Contréles optionnels (seulement pour RRD et commande a distance)
Verificaciones opcionales (solo para RRD y control remoto)

Prima di installare il dispositivo RRD sull’interruttore, collegare I’unita a un’alimentazione sicura. Premere il pulsante STOP per
attivare una serie di controlli atti a verificare la comunicazione tra il dispositivo RRD e il controllo remoto. Successivamente
controllare che il LED di segnalazione funzioni correttamente eseguendo la sequenza seguente.

Before installing the RRD device to the breaker, connect the unit to a safe power supply. Push the STOP button to activate a
series of controls to verify the communication between the RRD device and the remote control. Then check that the LED
signaling is correct by performing the following sequence.

Vor der Installation des Gerats RRD auf dem Leistungsschalter ist das Geréat an eine sichere Stromversorgung anzuschlieBen.
Die STOP-Taste driicken, um eine Reihe von Prifungen auszufiihren, die dazu dienen, dass die Kommunikation zwischen dem
Gerat RRD und der Fernsteuerung vorhanden ist. Danach priifen, dass die LED zur Meldung der Funktionen die folgende
Sequenz korrekt ausfiihrt.

Avant de mettre en place le dispositif RRD sur le disjoncteur, brancher I’'unité a une alimentation sire. Appuyer sur le bouton
STOP pour activer une série de contrdles servant a vérifier la communication entre le dispositif RRD et la commande a
distance. Ensuite controler que la Diode de signalisation fonctionne correctement en effectuant la séquence suivante.

Antes de instalar el dispositivo RRD en el interruptor, conectar la unidad a una alimentacion segura. Pulsar el botéon STOP para
activar una serie de controles aptos para verificar la comunicacion entre el dispositivo RRD y el control remoto. Sucesivamente
controlar que el LED de senalizaciéon funcione correctamente ejecutando la siguiente secuencia.

Collegamento e prova preliminare controllo
remoto

Remote control connect and pre-test
Anschluss und Vortest der Fernsteuerung

Raccordement et essai préliminaire de la
commande a distance

Conexién y prueba preliminar control remoto
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DOPPIO LAMPEGGIO

BLINKING TWICE
ZWEIFACHES BLINKEN
DOUBLE CLIGNOTEMENT
DOBLE DESTELLO

ON

OFF

RRD pronto a funzionare
RRD ready to operate
RDD funktionsbereit
RRD prét a fonctionner
RRD listo para funcionar

@, o

Premere contemporaneamente
i pulsanti STOP+CONNECT

Press STOP+CONNECT button

Die Tasten STOP+CONNECT
gleichzeitig driicken

Appuyer en méme temps sur
les boutons STOP+CONNECT

Pulsar simultaneamente los
botones STOP+CONNECT

Premere contemporaneamente
i pulsanti STOP+TEST

Press STOP+ TEST button

Die Tasten STOP+ TEST
gleichzeitig driicken

Appuyer en méme temps sur
les boutons STOP+TEST

Pulsar simultaneamente los
botones STOP+TEST

Premere contemporaneamente

i pulsanti STOP+DISCONNECT

Press STOP+DISCONNECT
button

Die Tasten STOP+
DISCONNECT gleichzeitig
dricken

Appuyer en méme temps sur
les boutons
STOP+DISCONNECT

Pulsar simultaneamente los
botones STOP+DISCONNECT

©mn§no
O=o

(@)% e}
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Premere contemporaneamente
i pulsanti STOP+CONNECT+
DISCONNECT

Press STOP+CONNECT +
DISCONNECT button

Die Tasten STOP+CONNECT+
DISCONNECT gleichzeitig
driicken

Appuyer en méme temps sur
les boutons
STOP+CONNECT+DISCONNE
CT

Pulsar simultaneamente los
botones
STOP+CONNECT+DISCONNE
CT

Se tutte le verifiche hanno dato esito positivo, scollegare I’alimentazione e installare il dispositivo sull’interruttore.

If all the checks are ok, then disconnect the power supply and install the device on the circuit breaker.

Wenn alle Prifungen erfolgreich waren, die Stromversorgung ausschalten und das Geréat auf dem Leistungsschalter

installieren.

Si tous les contrdles ont une issue positive, débrancher I’alimentation et mettre en place le dispositif sur le disjoncteur.

Si todas las verificaciones arrojan un resultado positivo, desconectar la alimentacion e instalar el dispositivo en el interruptor.
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RRD per Emax 2 E2.2 ... E6.2 Installazione e istruzioni: A ... |

RRD For Emax 2 E2.2 ... E6.2 Installation and Instructions: A ... |
RRD fir Emax 2 E2.2 ... E6.2 Installation und Anweisungen: A ... |
RRD pour Emax 2 E2.2 ... E6.2 Mise en place et instructions: A ... |
RRD paraEmax 2 E2.2... E6.2 Instalacién e instrucciones: A ... |

A

APERTO (Verde)
OPEN(Green)
AUS (Griin)
OUVERT (Vert)
ABIERTO (Verde)

STATO DI SCARICO MOLLE (Bianco)
DISCHARGED SPRING(White)

FEDERN ENTSPANNT (WeiB)

ETAT DE DEBANDAGE DES RESSORTS (Blanc)
ESTADO DE DESCARGA RESORTES (Blanco)

=) O o

Nota:Verificare che il interruttore siain posizione di APERTO e con le molle scariche.

Note:Verify that the circuit breakeris in OPEN position and discharged springs.

Hinweis:Sicherstellen, dass der Leistungsschalter sichin der AUS-Stellung befindet und entspannte Federn hat.
Remarque:Vérifier que le disjoncteur soit en position de OUVERT et avec les ressorts débandés.

Nota: Verificar que el interruptor esté en posicién ABIERTO y con los resortes descargados.

SACE Emax 2 | ABB



M4X60

O3Nm
(26.51b in)

Ekip Protezione trasparente
Ekip Transparent Protection
Ekip Klarsichtschutzdeckel
Ekip Protection transparente
Ekip Proteccién transparente

A Rimuovere la piastra di fissaggio quando si toglie ’'RRD dall’interruttore Ripetere la
sequenzaindicata nelle Fig. D, C, B in ordine inverso per riportare alla posizione iniziale

Remove the fixing plate when RRD removed from breaker Reverse operation as Fig.D,C ,B to
return breaker to its original situation

Die Befestigungsplatte entfernen, wenn man das Gerat RDD vom Leistungsschalter entfernt.
Umgekehrte Vorgehensweise zur Abb. D,C,B, um den Leistungsschalter wieder in die
Ausgangsposition zuriickzubringen

Enlever la plaque de fixation lors de la dépose du RRD du disjoncteur. Répéter la séquence
indiquée dans les Fig. D, C, B dans I’ordre inverse pour remettre le disjoncteur dans la
position initiale

Retirar la placa de fijacion cuando se quita el RRD del interruptor. Repetir la secuencia
indicada en las Fig. D, C, B en orden inverso para volver a la posicién inicial

SACE Emax 2 | ABB



@ Rimuovere il rivestimento protettivo prima di procedere all’incollaggio o usare colla (LOCTITE 454)
Tear off the backing paper before sticking or use glue (LOCTITE 454)
Das Riickseitenpapier abziehen, bevor man verklebt oder Kleber (LOCTITE 454) benutzen
Enlever le revétement de protection avant de procéder au collage ou utiliser de la colle (LOCTITE 454)
Quitar el revestimiento de proteccion antes de efectuar el encolado o usar adhesivo (LOCTITE 454)

Assicurarsi che la freccia sull’interruttore coincida perfettamente con la freccia concava sul retro
dell’indicatore di posizione.

Make sure that the arrow on the breaker match perfectly with concave arrow on the back of position
indicator.

Sicherstellen, dass der Pfeil auf dem Leistungsschalter perfekt mit dem Hohlpfeil auf der Riickseite
des Positionsmelders ibereinstimmt.

Vérifier que la fleche sur le disjoncteur coincide parfaitement avec la fleche concave au dos de
I’indicateur de position.

Cerciorarse que la flecha en el interruptor coincida perfectamente con la flecha céncava en la parte
posterior del indicador de posicion.

Cliccare
Click
Klicken
Cliquer sur

Hacer clic

Premere
Push
Driicken
Appuyer sur
Pulsar
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@DRimuovere il dado a bussola
Remove the sleeve nut
Die Uberwurfmutter entfernen
Enlever I’écrou a douille
Quitar la tuerca articulada

NO

Ruotare
Rotate
Drehen
Tourner
Girar

Vista frontale
Front view
Frontansicht
Vue de face
Vista frontal

Ho
!
o P1°

L]
| D
e

Premere
Push
Driicken
Appuyer sur
Pulsar

Ruotare I'impugnatura sul retro (3) in senso orario per
avvicinare il dispositivo RRD all’interruttore

Rotate the grip clockwise on the back (3) to bring the RRD
close to the breaker

Den Handgriff auf der Riickseite (3) im Uhrzeigersinn drehen,
um das Gerat RRD an den Leistungsschalter anzunahern
Tourner la poignée au dos (3) dans le sens des aiguilles d’une
montre pour approcher le dispositif RRD au disjoncteur

Girar la empufadura en la parte posterior (3) en sentido horario
para acercar el dispositivo RRD al interruptor

Assicurarsi che I’albero del dispositivo RRD sia correttamente inserito nella scanalatura dell’interruttore
Make sure of the proper insertion of the RRD shaft into the slot of the circuit breaker

Sicherstellen, dass die Welle des Gerats RRD korrekt in die Nut des Leistungsschalters eingerastet ist
Vérifier que I’arbre du dispositif RRD soit correctement entré dans la cannelure du disjoncteur
Cerciorarse que el eje del dispositivo RRD esté correctamente insertado en el acanalado del interruptor

{8 Nm
(70.8 Ib in)

{8 Nm

(70.8 b in) /
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*Dopo aver collegato I’alimentazione (3):

*After power supply connection(3):

*Nach dem Anschluss der Stromversorgung (3):
*Apreés avoir branché I’alimentation (3):

*Después de haber conectado la alimentacion (3):

- Seil LED READY TO WORK ¢ acceso sia sul dispositivo RRD
che sul controllo remoto: Montaggio OK.

- If the READY TO WORK LED is ON both in RRD device and
remote control: Mounting OK.

- Wenn die LED READY TO WORK sowohl auf dem Gerat RRD
als auch der Fernsteuerung aufleuchtet: Montage OK.

- Siladiode « READY TO WORK » est allumée aussi bien
sur le dispositif RRD que la commande a distance: Le
montage est correct.

- Siel LED READY TO WORK esta encendido tanto en el
dispositivo RRD como en el control remoto: El montaje es
correcto.

- Se il LED READY TO WORK lampeggia sul dispositivo RRD o
sul controllo remoto: I’RRD non € stato montato
correttamente. Scollegare I’alimentazione e ripetere le
operazioni di montaggio come illustrato in “G”.

- If the READY TO WORK LED is BLINKING in the RRD device
orin the remote control: RRD incorrectly mounted. Please
disconnect power supply and repeat mounting operations as
shownin"G".

- Wenn die LED READY TO WORK auf dem Gerat RRD oder der
Fernsteuerung aufblinkt: RRD ist nicht korrekt montiert
worden. Die Stromversorgung abklemmen und die
Montagevorgéange wiederholen, wie in ,,G“ dargestellt.

- Siladiode « READY TO WORK » clignote sur le dispositif
RRD ou surlacommande a distance: le RRD n’a pas été
monté correctement. Débrancher I’alimentation et répéter les
opérations de montage commeiillustré en« G ».

- Siel LED READY TO WORK destella en el dispositivo RRD o
en el control remoto: el RRD no ha sido montado
correctamente. Desconectar la alimentacion y repetir las
operaciones de montaje como se ilustra en el punto “G”.

Controller OK*
Controller OK*
Controller OK*
e Controleur OK*
= ~._ Controlador OK*

ABB  SACE Em,

“REA@Y TO i
|\ WORK j

ATTENZIONE:

WARNING:
A ACHTUNG:
ATTENTION:

ATENCION:

1) No spostare o togliere il dispositivo RRD mentre € in
funzione

Don't move or remove the RRD device while it's
operating

Das Gerat nicht bewegen oder abnehmen, wenn es in
Funktion ist

Ne pas déplacer ou enlever le dispositif RRD pendant
son fonctionnement

No desplazar ni quitar el dispositivo RRD mientras esta
en funciéon

2) Non scollegare I’alimentazione mentre il dispositivo RRD
ein funzione

Don't remove power supply while the RRD device is
operating

Die Stromversorgung nicht abklemmen, wenn das Gerat
RRD in Funktion ist

Ne pas débrancher I’alimentation du dispositif RRD
pendant son fonctionnement

No desconectar la alimentacion mientras el dispositivo
RRD esta en funcion

3) Prima dell’azionamento, allontanare il controller remoto
alla massima distanza.

Before operating, please move away with the remote
controller at the maximum distance.

Vor der Betatigung die Fernsteuerung auf den maximal
moglichen Abstand bringen.

Avant I’actionnement, éloigner lacommande a la
distance maximale.

Antes del accionamiento, alejar el controlador remoto a
la maxima distancia.
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Istruzioni
Instructions
Anweisungen
Instructions
Instructions

Sei LED POWER ON e READY TO WORK sul controllo remoto sono accesi e fissi, il dispositivo RRD & pronto a funzionare.
If POWER ON and READY TO WORK LEDs on the remote control are “ON” and fixed, the RRD device is ready for operation.
Wenn die LEDs POWER ON und READY TO WORK auf der Fernsteuerung immer und mit Dauerlicht an sind, ist das Gerat RRD

funktionsbereit.

Siles Diodes POWER ON et READY TO WORK sur lacommande a distance sont allumés et fixes, les dispositif RRD est préta

fonctionner.

Silos LEDS POWER ON y READY TO WORK en el control remoto estan encendidos fijos, el dispositivo RRD esté listo para

funcionar.

X¥ BLINKING
® ON
O OFF

Premere il pulsante CONNECT
Press CONNECT button

Die Taste CONNECT driicken
Appuyer sur le bouton CONNECT
Pulsar el boton CONNECT

Premere il pulsante TEST
Press TEST button

Die Taste TEST driicken
Appuyer sur le bouton TEST
Pulsar el botén TEST

(g s
Op==r©
O™
Ot ©

RRD ready to operate

, O~

Premere il pulsante DISCONNECT
Press DISCONNECT button

Die Taste DISCONNECT driicken
Appuyer sur le bouton DISCONNECT
Pulsar el botén DISCONNECT

Premere il pulsante STOP
Press STOP pushbutton
Die Taste STOP driicken
Appuyer sur le bouton STOP

B
(95 oD

@@ ]

@ @)
ARP SACE Emeax 2 RRD|

eIl

Posizione di collegamento raggiunta
Connection position reached
® ON Anschlussposition erreicht
Position de connexion atteinte
Se ha alcanzado la posicion de conexion

Posizione di collegamento non raggiunta
Connection position not reached

x% A Anschlussposition nicht erreicht

Position de connexion pas atteinte

No se ha alcanzado la posicién de conexion

—
OO
@~
OO

e —
O==0_|
O~®
O=-0

Posizione di prova raggiunta
Test position reached
® ON Testposition erreicht
Position d’essai atteinte
Se ha alcanzado la posicion de prueba

Posizione di prova non raggiunta

Test position not reached

Testposition nicht erreicht

Position d’essai pas atteinte

No se ha alcanzado la posicién de prueba

OO0
O v
Cp

O- b O~d
@ &
CH ¥ G
i

O==0
O~
O=i® |

Posizione di scollegamento raggiunta
Disconnection position reached
@® ON Abtrennposition erreicht
Position de déconnexion atteinte
Se ha alcanzado la posiciéon de desconexion

Posizione di scollegamento non raggiunta
s Disconnection position not reached
A Abtrennposition nicht erreicht
Position de déconnexion pas atteinte
No se ha alcanzado la posicién de desconexion

Pulsar el boton STOP

SACE Emax 2 | ABB
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Resettare il pulsante
STOP

Reset STOP
pushbutton

Die Taste STOP
zuriicksetzen
Remettre a zéro le
bouton STOP
Rearmar el botén
STOP

Premendo il pulsante STOP tutte le operazioni saranno
interrotte e i LED sul dispositivo di controllo si spegneranno.
Ruotare il pulsante STOP in senso orario per resettarlo.
Pushing the STOP button will interrupt all operations and all
LEDs will turn off on the control device. Rotate the STOP
pushbutton clockwise to reset.

Beim Driicken der Taste STOP werden alle Vorgange
unterbrochen und die LEDs auf dem Priifgerat gehen aus. Die
Taste STOP im Uhrzeigersinn drehen, um die zuriickzusetzen.
En appuyant sur le bouton STOP toutes les opérations seront
interrompues et les DIODES sur le dispositif de commande
s’éteindront. Tourner le bouton STOP dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le remettre a zéro.

Pulsando el botén STOP se interrumpiran todas las operaciones
y los LEDs en el dispositivo de control se apagaran. Girar el
botén STOP en sentido horario para rearmarlo.



AATTENZIONE:

- In caso di interruzioni
improvvise durante il
funzionamento del
dispositivo RRD, per
esempio, interruzioni di
corrente, azionamento
del pulsante di
emergenza, ecc... Non
utilizzare il dispositivo
RRD per verificare lo
stato della posizione
dell’interruttore.
Controllare lo stato
della posizione
dell’interruttore.

- Seil pulsante STOP e
premuto, premere il
pulsante DISCONNECT
per portare I’interruttore
sulla posizione
DISCONNECT prima
dell’operazione
successiva.

- Quando il dispositivo
RRD si ferma sulla
posizione
CONNECT/TEST/
DISCONNECT,
premendo nuovamente
il pulsante
CONNECT/TEST/
DISCONNECT, il
dispositivo principale
tornera nella posizione
desiderata.

AWARNING:

- When unexpect
interruption during the
RRD operation, such as
power cut, emergency
button push down etc ..
Please do not use the
RRD to verify the
position status of
breaker. Please check
the position status on
the breaker.

- If the STOP button is
pressed, press the
DISCONNECT button to
move the breaker to
DISCONNECT position
before the next
operation.

- When the RRD device
stops at
CONNECT/TEST/
DISCONNECT position,
pressing the
corresponding
CONNECT/TEST/
DISCONNECT button
again will bring the main
device back to the
target position.

AACHTUNG:

- Bei unerwarteten
Unterbrechungen
wahrend des Betriebs
des Gerates RRD,
beispielsweise Ausfall
der Stromversorgung,
Betatigung der Not-Aus-
Taste etc. Das Gerat
RRD nicht verwenden,
um den Status der
Position des
Leistungsschalters zu
prifen. Den
Positionsstatus des
Leistungsschalters
prifen.

- Wenn die Taste STOP
gedrickt wird, die Taste
DISCONNECT driicken,
um den
Leistungsschalterin die
Position DISCONNECT
zu bringen, bevor die
nachste Schaltung
vorgenommen wird.

- Wenn das Gerat RRD in
derPosition
CONNECT/TEST/
DISCONNECT stehen
bleibt, erneut die Taste
CONNECT/TEST/
DISCONNECT driicken,
damit das Hauptgeratin
die gewlinschte Position
zuriickkehrt.

AATTENTION:

- En cas d’interruptions
soudaines pendant le
fonctionnement du
dispositif RRD, par
exemple, coupures de
courant, actionnement
du bouton d’arrét

d’urgence, etc... Ne pas
utiliser le dispositif RRD

pour vérifier I’état de la

position du disjoncteur.

Contréler I’état de la

position du disjoncteur.

- Sile bouton STOP est
enfoncé, appuyer sur le
bouton DISCONNECT
pour placer le
disjoncteur sur la
position DISCONNECT
avant I’opération
successive.

- Quand le dispositif
RRD s’arréte sur la
position
CONNECT/TEST/
DISCONNECT, en
appuyant de nouveau
sur le bouton
CONNECT/TEST/
DISCONNECT, le
dispositif principal
reviendra dans la
position désirée.

AATENCION:

-Encasode
interrupciones
imprevistas durante el
funcionamiento del
dispositivo RRD, por
ejemplo, interrupciones
de corriente,
accionamiento del
botén de emergencia,
etc. No usarel
dispositivo RRD para
verificar el estado de la
posicion del interruptor.
Controlar el estado de la
posicion del interruptor.

- Siel boton de STOP
estd apretado pulsar el
botén DISCONNECT
para llevar el interruptor
alaposicion
DISCONNECT antes de
la operacién sucesiva.

- Cuando el dispositivo
RRD se detiene en la
posicioén
CONNECT/TEST/
DISCONNECT, pulsando
nuevamente el botén
CONNECT/TEST/
DISCONNECT, el
dispositivo principal
volvera ala posiciéon
deseada.

K

A

Smontaggio RRD
RRD Dismounting
Ausbau von RRD
Démontage RRD
Desmontaje RRD

Togliere le spine 1 e 2 con gli interruttori sulla posizione CONNECT, TEST o

DISCONNECT

Remove the plug 1 and 2 only with circuit breakers in CONNECT, TEST or

DISCONNECT position

Die Stecker 1 und 2 mit den Leistungsschaltern in der Position CONNECT,
TEST oder DISCONNECT entfernen
Enlever les fiches 1 et 2 avec les disjoncteurs sur la position CONNECT,

TEST ou DISCONNECT

Quitar los conectores 1y 2 con los interruptores en la posicion CONNECT,

TEST o DISCONNECT
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Smontaggio RRD
RRD Dismounting
Ausbau von RRD
Démontage RRD
Desmontaje RRD

Assicurarsi che I'indicatore di posizione indichi la posizione corretta e poi chiudere/aprire/provare I’interruttore
Make sure the position indicator shows the right position,then close/open/test the breaker

Sicherstellen, dass der Positionsmelder die korrekte Position anzeigt und den Leistungsschalter dann
einschalten/ausschalten/priifen

Vérifier que I’indicateur de position indique la position correcte, puis fermer/ouvrir/essayer le disjoncteur
Cerciorarse que el indicador de posiciéon indique la posiciéon correcta y luego cerrar/abrir/probar el interruptor

M

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions
Platzbedarf

Dimensions d'encombrement
Dimensiones generales

385
(15.16”)
Dispositivo RRD
) 41 314
RRD Device P »
Gerat RRD (1.617) (12.36”)
Dispositif RRD H
Dispositivo RRD
QO ||
@
®
[-°] g
qe
Nl il
= () §
wlf
<|® ® H
~Ne
Controllore remoto

Remote controller
Fernsteuerung
Commande a distance
Controlador remoto
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Sostituzione dei fusibili RRD

Scollegare I’alimentazione prima di sostituire | RRD Fuse Replacement
fusibili Austausch der Sicherungen von RRD
Disconnect the power supplier before fuse Remplacement des fusibles RRD

replacement

Vor dem Austausch der Sicherungen die
Stromversorgung abklemmen

Débrancher I’alimentation avant de remplacer les

Sustitucion de los fusibles RRD

fusibles ier -
Desconectar la alimentacién antes de sustituir los Specifiche fusibili:
fusibles Fuse Specification:

Daten der Sicherung:
Spécifications fusibles:
Especificaciones fusibles:

Tipo: Classe CC
Type: Class CC
Typ: Klasse C2
Type: Classe CC
Tipo: Clase CC

Tensione nominale: AC: 600V / DC: 300V
Voltage Rating: AC: 600V / DC: 300V
Bemessungs-Spannung: AC: 600V / DC: 300V
Tension assignée: AC: 600V / DC: 300V
Tensién asignada: AC: 600V / DC: 300V

Amperaggio nominale: 12A
Amperage Rating: 12A
Bemessungs-Stromstarke: 12A
Intensité nominale: 12A
Amperaje nominal: 12A

Interruzione nominale:
Interrupting Rating:
Bemessungs-Ausschaltstrom:
Pouvoir de coupure nominal:
Interrupcién nominal:

AC:200 kA rms symmetrical
DC:20 kA

Specifiche fusibili:

Fuse Specification:

Daten der Sicherung:
Spécifications fusibles:
Especificaciones fusibles:

Tensione nominale: 250VAC
Voltage Rating: 250VAC
Bemessungs-Spannung: 250VAC
Tension assignée: 250VAC
Tensién asignada: 250VAC

Amperaggio nominale: 3.15A
Amperage Rating: 3.15A
Bemessungs-Stromstarke: 3.15A
Intensité nominale: 3.15A
Amperaje nominal: 3.15A

Interruzione nominale:
Interrupting Rating:
Bemessungs-Ausschaltstrom:
Pouvoir de coupure nominal:
Interrupcion nominal:

50A
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LED DI CONTROLLO REMOTO
REMOTE CONTROL LEDs

LED DER FERNSTEUERUNG

DIODE DE COMMANDE A DISTANCE
LED DE CONTROL REMOTO

Istruzioni per | LED
Instruction for LEDs
Anweisungen fiir die LEDS
Instructions pour les Diodes
Instrucciones paralos LEDs

STATO SITUAZIONI LED RRD O INTERRUTTORE Azione suggerita
STATUS LED CB or RRD LEDs SCENARIOS Suggested action
STATUS DITIATIONDER LEDS VON RRD ODER Empfohlene Aktion
mwwwoo POWER | READY | .o NecT TEST | DISCONNECT| SITUATIONS DIODE RRD OU DISJONCTEUR OIS
ON TO WORK SITUACIONES LED RRD O INTERRUPTOR Accion sugerida
Alimentazione scollegata mma tensione |
. nergize power supply
M._“O<<mq. mCUU_< Q_woo_“—usm_“u_.nmn t Stromversorgung einschalten
romversorgung abgekiemm Mettre sous tension
ol ol ol il ol Alimentation débranchée Dar tension
Alimentacion desconectada
L’RRD é pronto a funzionare
RRD is ready to operate
RDD ist funktionsbereit
ON ON Le RRD est prét a fonctionner -

El RRD esta listo para funcionar

@ [©)

APRB SACE Emax 2 BRD |

READY T POWER
WORK M M M M on
ON

R

L’RRD non & montato correttamente.
RRD is incorrectly mounted

RRD ist nicht korrekt montiert.

Le RRD n’est pas monté correctement.
EI RRD no esta montado correctamente.

RRD rimontato / Indicatore di posizi
Remounted RRD/ Remounted pos|
RRD wieder montiert / Positionsmelder wieder montiert
RRD remonté / Indicateur de position remonté

RRD montado nuevamente / Indicador de posicion
montado nuevamente

on | M

Guasto di comunicazione
Communication fault
Kommunikationsfehler
Défaut de communication
Fallo de comunicacion

Verificare che il controller sia correttamente collegato
all’lRRD

Check controller connect well to RRD

Priifen, dass der Controller richtig an RRD angeschlossen
ist

Vérifier que lacommande soit branchée correctement au
RRD

Verificar que el controlador esté correctamente
conectado al RRD

ON | F¥X%

Il pulsante di emergenza e premuto
Emergency button is pressed
Not-Aus-Taste gedriickt

Le bouton d’arrét d’urgence est enfoncé
El pulsador de emergencia esta apretado

Rilasciare il pulsante di emergenza
Release emergency button
Not-Aus-Taste entriegeln

Relacher le bouton d’arrét d’urgence
Rearmar el pulsador de emergencia

on IR

Rilascio pulsante meccanismo di
inserimento/estrazione fallito

Pushbutton of rack-in-out mechanism release
failed

Freigabe der Taste des Ein-/Ausfahrmechanimus
misslungen

Le relachement du bouton du mécanisme
d’introduction/extraction a échoué
Desenganche del botén del mecanismo de
insercién/extraccioén fallido

Togliere tensione, rimuovere I’RRD e controllare il
pulsante del meccanismo di inserimento
/estrazione

De-Energized power, remove RRD and check
pushbutton of rack-in-out mechanism in breaker
Stromversorgung ausschalten, RRD ausbauen und
die Taste des Ein-/Ausfahrmechanismus prifen
Mettre hors tension, enlever le RRD et controéler le
bouton du mécanisme d’introduction/extraction
Quitar tension, retirar el RRD y controlar el botén
del mecanismo de insercion / extraccion

SACE Emax 2 | ABB



STATO
STATUS
STATUS
ETAT
ESTADO

LED

POWER | READY
ON TO WORK

CONNECT| TEST |DISCONNECT

SITUAZIONI LED RRD O INTERRUTTORE
CB or RRD LEDs SCENARIOS

SITUATION DER LEDS VON RRD ODER
LEISTUNGSSCHALTER

SITUATIONS DIODE RRD OU DISJONCTEUR
SITUACIONES LED RRD O INTERRUPTOR

Azione suggerita
Suggested action
Empfohlene Aktion
Action suggérée
Accion sugerida

ON ON

Posizione CONNECT raggiunta
CONNECT position reached
Position CONNECT erreicht
Position CONNECT atteinte
Alcanzada la posicion de CONNECT

<l

3 | o #

ABPR SACE Emax 2 RRD

Posizione CONNECT non raggiunta
CONNECT position not reached
Position CONNECT nicht erreicht
Position CONNECT pas atteinte

No alcanzada la posicion de CONNECT

ON ON

Posizione TEST raggiunta
TEST position reached
Position TEST erreicht
Position TEST atteinte
Alcanzada la posicion de TEST

oN ¥

Posizione TEST non raggiunta
TEST position not reached
Position TEST nicht erreicht
Position TEST pas atteinte

No alcanzada la posicién de TEST

ON ON

Posizione DISCONNECT raggiunta
DISCONNECT position reached
Position DISCONNECT erreicht
Position DISCONNECT atteinte
Alcanzada la posicion de DISCONNECT

a7 %

Posizione DISCONNECT non raggiunta
DISCONNECT position not reached
Position DISCONNECT nicht erreicht
Position DISCONNECT pas atteinte

No alcanzada la posicion de DISCONNECT

*#

HHF
B

LAMPEGGIO una volta
BLINKING one times
Einmaliges BLINKEN
CLIGNOTEMENT une fois
DESTELLO unavez

LAMPEGGIO continuo per due volte
BLINKING continuouly two times
Zweimaliges DAUERBLINKEN
CLIGNOTEMENT continu deux fois
DESTELLO continuo dos veces

LAMPEGGIO continuo per tre volte
BLINKING continuouly three times
Dreimaliges DAUERBLINKEN
CLIGNOTEMENT continu trois fois
DESTELLO continuo tres veces
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LED DISPOSITIVO RRD
RRD DEVICE LEDs
LEDS GERAT RRD
DIODE DISPOSITIF RRD
LED DISPOSITIVO RRD

Istruzioni per | LED
Instruction for LEDs
Anweisungen fiir die LEDS
Instructions pour les Diodes
Instrucciones paralos LEDs

STATO SITUAZIONI LED RRD O INTERRUTTORE Azione suggerita
STATUS LED CB or RRD LEDs SCENARIOS Suggested action
STATUS m__mq_mwmromzmmmnwﬂmm%oz RRD ODER Empfohlene Aktion
ETAT : s
T READY | ONNECT! TEST |DISCONNEGT| SITUATIONS DIODE RRD OU DISJONGTEUR »o:.od mcm@mﬂm
TO WORK SITUACIONES LED RRD O INTERRUPTOR cClonisRgecd
Alimentazione scollegata mma tensione |
. nergize power supply
Power w:_o_u_< disconnected Stromversorgung einschalten
OFF OFF Stromversorgung abgeklemmt Mettre sous tension
OFF OFF Alimentation débranchée Dar tension
Alimentaciéon desconectada
L’RRD é pronto a funzionare
RRD is ready to operate
RDD ist funktionsbereit
ON Le RRD est prét a fonctionner -
El RRD esta listo para funcionar
ﬁ@@< %@ _..mm_u non €& montato correttamente. RRD rimontato / Indicatore di uom_.nmo:m. :30:53
RRD is incorrectly mounted Remounted RRD/ Remounted position indicator
é@@% RRD ist nicht korrekt montiert. RRD wieder montiert / Positionsmelder wieder montiert
Le RRD n’est pas monté correctement. RRD remonté / Indicateur de position remonté
El RRD no esta montado correctamente. RRD montado nuevamente / Indicador de posicion
montado nuevamente
CONNECT
Guasto di comunicazione Verificare che il controller sia correttamente collegato
Communication fault al’RRD
TEST Kommunikationsfehler Check controller connect well to RRD
Défaut de communication Prifen, dass der Controller richtig an RRD angeschlossen
/WM/ Fallo de comunicacion ist
Vérifier que la commande soit branchée correctement au
DIS- RRD
@@ZZW@% Verificar que el controlador esté correctamente
conectado al RRD

N

HH

Il pulsante di emergenza e premuto
Emergency button is pressed
Not-Aus-Taste gedriickt

Le bouton d’arrét d’urgence est enfoncé
El pulsador de emergencia esta apretado

Rilasciare il pulsante di emergenza
Release emergency button
Not-Aus-Taste entriegeln

Relacher le bouton d’arrét d’urgence
Rearmar el pulsador de emergencia

TR

Rilascio pulsante meccanismo di
inserimento/estrazione fallito

Pushbutton of rack-in-out mechanism release
failed

Freigabe der Taste des Ein-/Ausfahrmechanimus
misslungen

Le relachement du bouton du mécanisme
d’introduction/extraction a échoué
Desenganche del botén del mecanismo de
insercion/extraccion fallido

Togliere tensione, rimuovere ’RRD e controllare il
pulsante del meccanismo di inserimento
/estrazione

De-Energized power, remove RRD and check
pushbutton of rack-in-out mechanism in breaker
Stromversorgung ausschalten, RRD ausbauen und
die Taste des Ein-/Ausfahrmechanismus priifen
Mettre hors tension, enlever le RRD et contréler le
bouton du mécanisme d’introduction/extraction
Quitar tension, retirar el RRD y controlar el botén
del mecanismo de insercién / extraccion

SACE Emax 2 | ABB



STATO
STATUS
STATUS
ETAT
ESTADO

LED

READY
TO WORK

CONNECT| TEST |DISCONNECT

SITUAZIONILED RRD O INTERRUTTORE
CB or RRD LEDs SCENARIOS

SITUATION DER LEDS VON RRD ODER
LEISTUNGSSCHALTER

SITUATIONS DIODE RRD OU DISJONCTEUR
SITUACIONES LED RRD O INTERRUPTOR

Azione suggerita
Suggested action
Empfohlene Aktion
Action suggérée
Accion sugerida

ON

Posizione CONNECT raggiunta
CONNECT position reached
Position CONNECT erreicht
Position CONNECT atteinte
Alcanzada la posicion de CONNECT

e

READY TO
WORK

Posizione CONNECT non raggiunta
CONNECT position not reached
Position CONNECT nicht erreicht
Position CONNECT pas atteinte

No alcanzada la posicion de CONNECT

CONNECT

ON

TEST

Posizione TEST raggiunta
TEST position reached
Position TEST erreicht
Position TEST atteinte
Alcanzada la posicién de TEST

Dls-
CONNECT

Posizione TEST non raggiunta
TEST position not reached
Position TEST nicht erreicht
Position TEST pas atteinte

No alcanzada la posicion de TEST

\J

ON

Posizione DISCONNECT raggiunta
DISCONNECT position reached
Position DISCONNECT erreicht
Position DISCONNECT atteinte
Alcanzada la posicion de DISCONNECT

Posizione DISCONNECT non raggiunta
DISCONNECT position not reached
Position DISCONNECT nicht erreicht
Position DISCONNECT pas atteinte

No alcanzada la posicién de DISCONNECT

*#

HHF
B

LAMPEGGIO una volta
BLINKING one times
Einmaliges BLINKEN
CLIGNOTEMENT une fois
DESTELLO unavez

LAMPEGGIO continuo per due volte
BLINKING continuouly two times
Zweimaliges DAUERBLINKEN
CLIGNOTEMENT continu deux fois
DESTELLO continuo dos veces

LAMPEGGIO continuo per tre volte
BLINKING continuouly three times
Dreimaliges DAUERBLINKEN
CLIGNOTEMENT continu trois fois
DESTELLO continuo tres veces

SACE Emax 2 | ABB
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ESCLUSIONE DI
GARANZIAE
LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITA

Non sussistono intese,
accordi, garanzie,
esplicite o implicite,
comprese garanzie di
commerciabilita o
idoneita per un
particolare scopo,
salvo quelle definite da
contratti esistenti trale
parti. | contratti di
questo tipo definiscono
il complesso di obblighi
del venditore. |
contenuti di questo
documento non
potranno modificare o
divenire parte
integrante di accordi,
impegni o rapporti
precedenti o attuali.

Le informazioni,
raccomandazioni,
descrizioni e istruzioni
di sicurezza contenute
nel presente
documento si basano
sull’esperienza e
competenza di ABB nel
campo degli
interruttori. Queste
informazioni non
devono essere
considerate esaustive e
non possono prevedere
ogni eventualita.

SACE Emax 2 | ABB
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DISCLAIMER OF
WARRANTIES AND
LIMITATION OF
LIABILITY

There are no
understandings,
agreements,
representations of
warranties, expressed
orimplied, including
warranties of
merchantability or
fitness for a particular
purpose, other than
those specifically set
out by an existing
contract between the
parties. Any such
contract states the
entire obligation of the
seller. The contents of
this document shall not
become part of or
modify any prior or
existing agreement,
commitment or
relationship.

The information,
recommendations,
descriptions and safety
notations in this
document are based on
ABB experience and
judgment with respect
to circuit breakers. This
information should not
be considered to be all
inclusive or covering all
contingencies.

A\

GEWAHRLEISTUN
GSAUSSCHLUSS
UND
HAFTUNGSBESCH
RANKUNG

Es gibt keine
Absprachen,
Vereinbarungen,
Zusicherungen von
Garantien, weder
ausdriicklich noch
stillschweigend,
einschlieBlich
Garantien der
Marktgangigkeit oder
Eignung flr einen
bestimmten Zweck, die
nicht ausdriicklich in
einem bestehenden
Vertrag zwischen den
Parteien festgelegt
sind. In einem solchen
Vertrag ist die gesamte
Verpflichtung des
Verkaufers festgelegt.
Der Inhalt dieses
Dokuments darf nicht
Teil einer friiheren oder
bestehenden
Vereinbarung,
Verpflichtung oder
Beziehung werden oder
diese andern.

Die Informationen,
Empfehlungen,
Beschreibungen und
Sicherheitshinweise in
diesem Dokument
basieren auf den
Erfahrungen und dem
Urteil von ABB in Bezug
auf Leistungsschalter.
Diese Informationen
sollten nicht als
allumfassend
betrachtet werden oder
alle Eventualitaten
abdecken.

A\

EXFCLUSION DE
GARANTIE ET
LIMITATION DE
RESPONSABILITE

Il n'existe aucune
entente, convention ou
déclaration de garantie,
expresse ou implicite, y
compris les garanties
de qualité marchande
ou d'adaptation a un
usage particulier,
autres que celles
expressément définies
dans un contrat
existant entre les
parties. Les contrats de
ce type définissent
I’obligation entiére du
vendeur. Le contenu de
ce document ne doit
pas faire partie
intégrante ni modifier
aucun accord,
engagement ou relation
antérieure ou existante.

Les informations,
recommandations,
descriptions et
consignes de sécurité
de ce document sont
basées surl'expérience
etle jugement d'ABB en
matiére de
disjoncteurs. Ces
informations ne doivent
pas étre considérées
comme exhaustives ni
couvrant toutes les
éventualités.

A\

EXCLUSION DE
GARANTIAY
LIMITACION DE
RESPONSABILIDA
D

No tendra validez ningun
otro tipo de acuerdo ni
garantia, explicita o
implicita, como por
ejemplo las garantias de
comerciabilidad o de
idoneidad para
finalidades especificas,
mas alla de las definidas
en los contratos
existentes entre las
partes. Los contratos de
este tipo definen la
totalidad de las
obligaciones del
vendedor. El contenido
de este documento no
podra ser modificado ni
podra pasar a formar
parte integrante de
acuerdos, compromisos,
preexistentes o
actuales.

Las informaciones,
recomendaciones,
descripciones e
instrucciones de
seguridad contenidas en
este documento se
basan en la experiencia
y las competencias de
ABB en el campo de los
interruptores. Esta
informaciones no son
exhaustivas y no prevén
todas las circunstancias
posibles.



® Non viene rilasciata
alcuna garanzia,
esplicita o implicita,
comprese garanzie di
idoneita per un
particolare scopo o di
commerciabilita,
garanzie derivanti da
accordi o usi
commerciali,
relativamente alle
informazioni,
raccomandazioni,
descrizioni e istruzioni
di sicurezza contenute
nel presente. In nessun
caso ABB potra essere
ritenuta responsabile
nei confronti
dell’utente, per
contratto, in torto
(inclusala negligenza),
per responsabilita
oggettiva o altro, di
eventuali danni o
perdite speciali,
indirette, accidentali o
conseguenti di
qualsiasi sorta, inclusi,
in via meramente
esemplificativa, danni o
perdite di
apparecchiature,
impianti o sistemi di
alimentazione, costi del
capitale, perdite di
profitti o redditi, costi
per alimentazioni
sostitutive, spese
aggiuntive nell’uso di
impianti di
alimentazione esistenti
o lamentele nei
confronti dell’utente da
parte dei relativi clienti
derivanti dall’uso di
informazioni,
raccomandazioni,
descrizioni e istruzioni
di sicurezza contenute
nel presente.

No warranties,
expressed or implied,
including warranties of
fitness for a particular
purpose or
merchantability, or
warranties arising from
course of dealing or
usage of trade, are
made regarding the
information,
recommendations,
descriptions and safety
notations contained
herein. In no event will
ABB be responsible to
the userin contract, in
tort (including
negligence), strict
liability or otherwise for
any special, indirect,
incidental or
consequential damage
or loss whatsoever
including but not
limited to damage to or
loss of use of
equipment, plant or
power system, cost of
capital, loss of profits
orrevenue, cost of
replacement power,
additional expenses in
the use of existing
power facilities, or
claims against the user
by its customers
resulting from the use
of information,
recommendations,
descriptions and safety
notations contained
herein.

For more information please contact:

ABB S.p.A.

Via Pescaria, 5

24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111

© Copyright 2016-2019 ABB. Al rights reserved.

www.abb.com

Es werden keine
ausdricklichen oder
stillschweigenden
Garantien,
einschlieBlich
Garantien der Eignung
far einen bestimmten
Zweck oder der
Marktgangigkeit, oder
Garantien, die sich aus
dem Verlauf des
Handels oder der
Nutzung des Handels
ergeben, in Bezug auf
die hierin enthaltenen
Informationen,
Empfehlungen,
Beschreibungen und
Sicherheitshinweise
gegeben. ABB ist dem
Benutzer gegeniberin
keinem Fall vertraglich,
aus unerlaubter
Handlung
(einschlieBlich
Fahrlassigkeit),
verschuldensunabhéang
ig oder anderweitig flr
spezielle, indirekte,
zufallige oder
Folgeschaden oder
Verluste jeglicher Art
verantwortlich,
einschlieBlich, aber
nicht beschrankt auf
Schéaden oder Verluste
bei der Nutzung von
Geraten, Anlagen oder
Stromversorgungsanla
gen, Kapitalkosten,
entgangenen Gewinnen
oder Einnahmen,
Kosten fiir Ersatzstrom,
zusatzliche Kosten bei
der Nutzung
bestehender
Energieanlagen oder
Anspriche der
jeweiligen Kunden
gegenilber dem
Benutzer, die sich aus
der Verwendung der
hierin enthaltenen
Informationen,
Empfehlungen,
Beschreibungen und
Sicherheitshinweise
ergeben.

Aucune garantie,
expresse ou implicite, y
compris les garanties
d'adéquation a un
usage particulier ou de
qualité marchande, ou
les garanties découlant
d’accords ou de
I'utilisation
commerciale, n'est
donnée concernant les
informations,
recommandations,
descriptions et
mentions de sécurité
contenues dans les
présentes. ABB ne sera
en aucun cas
responsable envers
I'utilisateur en vertu
d'un contrat, d'un délit
civil (y compris la
négligence), d'une
responsabilité stricte
ou autre pour tout
dommage ou perte
spéciale, indirecte,
accessoire ou
consécutive, y compris
mais sans s'y limiter,
les dommages ou la
perte d'utilisation
d'équipement,
installation ou réseau
électrique, le colit du
capital, la perte de
profits ou de revenus,
les colts de
remplacement, les
dépenses
supplémentaires pour
I'utilisation des
installations
électriques existantes
ou des réclamations vis
avis de l'utilisateur
formulées par ses
clients en vertu des
renseignements,
recommandations,
descriptions et
mentions de sécurité
contenues dans les
présentes.

No se otorgara ningin
tipo de garantia,
explicita o implicita,
como por ejemplo de
comerciabilidad o de
idoneidad para
finalidades especificas,
ni tampoco garantias
resultantes de acuerdos
0 usos comerciales,
sobre las informaciones,
recomendaciones,
descripciones e
instrucciones de
seguridad contenidas en
este documento. En
ningun caso ABB podra
ser considerada
responsable respecto al
usuario, por contrato,
por culpa o negligencia,
por responsabilidades
objetivas u otras, por
posibles dafos o
pérdidas especiales,
indirectas, accidentales
o dafios resultantes de
cualquier naturaleza, a
saber (se cita como
ejemploy sin caracter
exhaustivo): dafos o
pérdidas de
aparamenta,
instalaciones o sistemas
de alimentacién, costes
del capital, pérdidas de
ganancia o rédito,
costes por
alimentaciones
sustitutivas, gastos
adicionales en el uso de
instalaciones de
alimentacion existentes
o por las quejas hacia el
usuario por parte de sus
clientes, resultantes de
las informaciones,
recomendaciones,
descripciones e
instrucciones de
seguridad contenidas en
el presente documento.
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