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Type Ident nr. El. nr. 

Skapoverdel galvanisert med PE/PEN skinne

KO-350 SKAPOVERDEL GALV. 1SEP101848R0001 1144401  

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. 1SEP101848R0002 1144402

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. 1SEP101848R0003 1144403

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. 1SEP101848R0004 1144404

KO-1100 SKAPOVERDEL GALV. 1SEP101848R0005 1144405

Skapoverdel galvanisert med PE/PEN skinne og samleskinner

KO-350 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS 400A/250 1SEP407682R0001 1144481

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS 400A/400 1SEP407682R0002 1144482

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS 630A/400 1SEP407682R0003 1144483  

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS 400A/600 1SEP407682R0004 1144484

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS 630A/600 1SEP407682R0005 1144485

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS400A/800 1SEP407682R0011 1144480

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. S.SK. FS 630A/800 1SEP407682R0006 1144486

KO-1100 SKAPOVERDEL GALV. S.SK.FS 630A/1000 1SEP407682R0007 1144487  

Skapoverdel galvanisert, grønn RAL6012 med PE/PEN skinne

KO-350 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN 1SEP101848R0006 1144472

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN 1SEP101848R0007 1144473

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN 1SEP101848R0008 1144474  

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN 1SEP101848R0009 1144475

KO-1100 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN 1SEP101848R0010 1144476

Skapoverdel galvanisert, grønn RAL6012 med PE/PEN skinne og samleskinner

KO-350 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS400A/250 1SEP407678R0008 1144556

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS400A/400 1SEP407678R0009 1144557

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS630A/400 1SEP407678R0010 1144558

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS400A/600 1SEP407678R0011 1144559

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS630A/600 1SEP407678R0012 1144560

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS400A/800 1SEP407678R0021 1144581

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS630A/800 1SEP407678R0013 1144561

KO-1100 SKAPOVERDEL GALV. GRØNN M/ FS630A/1000 1SEP407678R0014 1144562

—
Kabelfordelingsskap
Skap, underdel og underdel m/fundament

1 2 3 4
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Type Ident nr. El. nr.

Skapoverdel galvanisert, grå RAL7042 med PE/PEN  skinne

KO-350 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 1SEP101848R0011 1144588

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 1SEP101848R0012 1144589

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 1SEP101848R0013 1144590

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 1SEP101848R0014 1144591

KO-1100 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 1SEP101848R0015 1144592

Skapoverdel galvanisert, grå RAL7042 med PE/PEN skinne og samleskinner

KO-350 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 M/FS400A/250 1SEP407678R0023 1144593

KO-500 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 M/FS400A/400 1SEP407678R0024 1144594

KO-700 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 M/FS630/600 1SEP407678R0025 1144595

KO-900 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 M/FS630/800 1SEP407678R0026 1144596

KO-1100 SKAPOVERDEL GALV. GRÅ RAL7042 M/FS630/1000 1SEP407678R0027 1144597

Skapoverdel aluzink grønn med PE/PEN skinne (ikke for korrosive klimaer)

KO-350 SKAPOVERDEL GRØNN 1SEP101849R0001 1144406

KO-500 SKAPOVERDEL GRØNN 1SEP101849R0002 1144407

KO-700 SKAPOVERDEL GRØNN 1SEP101849R0003 1144408

KO-900 SKAPOVERDEL GRØNN 1SEP101849R0004 1144409

KO-1100 SKAPOVERDEL GRØNN 1SEP101849R0005 1144410

Skapoverdel aluzink grønn med PE/PEN skinne og samleskinner (ikke for korrosive klimaer)

KO-350 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS400A/250 1SEP407678R0001 1144491

KO-500 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS400A/400 1SEP407678R0002 1144492

KO-500 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS630A/400 1SEP407678R0003 1144493

KO-700 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS400A/600 1SEP407678R0004 1144494

KO-700 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS630A/600 1SEP407678R0005 1144495

KO-900 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS400A/800 1SEP407678R0022 1144582

KO-900 SKAPOVERDEL AL.Z GRØNN M/S.SK.FS630A/800 1SEP407678R0006 1144496

KO-1100 SKAPOVERDEL AL.Z. GRØN M/SSK.FS630A/1000 1SEP407678R0007 1144497

—
Kabelfordelingsskap
Skap, underdel og underdel m/fundament

1 2 3 4
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Type Ident nr. El. nr.

Skapunderdel galvanisert med kabelfestejern og fundament

GKUF-350 SKAPUNDERDEL GALV. M/FUND. 1SEP101852R0001 1144421

GKUF-500 SKAPUNDERDEL GALV. M/FUND. 1SEP101852R0002 1144422

GKUF-700 SKAPUNDERDEL GALV. M/FUND. 1SEP101852R0003 1144423

GKUF-900 SKAPUNDERDEL GALV. M/FUND. 1SEP101852R0004 1144424

GKUF-1100 SKAPUNDERDEL GALV. M/FUND. 1SEP101852R0005 1144425

Skapunderdel galvanisert, grønn RAL6012 med kabelfestejern og fundament

GKUF-350 SKAPUNDERDEL GALV. GRØNN M/FUND. 1SEP101853R0006 1144446

GKUF-500 SKAPUNDERDEL GALV. GRØNN M/FUND. 1SEP101853R0007 1144447

GKUF-700 SKAPUNDERDEL GALV. GRØNN M/FUND. 1SEP101853R0008 1144448

GKUF-900 SKAPUNDERDEL GALV. GRØNN M/FUND. 1SEP101853R0009 1144449

GKUF-1100 SKAPUNDERDEL GALV. GRØN M/FUND. 1SEP101853R0010 1144450

Skapunderdel galvanisert, grå RAL7042 med kabelfestejern og fundament

GKUF-350 SKAPUNDERDEL.M/FUN.GRÅ .RAL7042 1SEP101853R0011 1144528

GKUF-500 SKAPUNDERDEL M/FUN.GRÅ RAL7042 1SEP101853R0012 1144529

GKUF-700 SKAPUNDERDEL M/FUN.GRÅ RAL7042 1SEP101853R0013 1144530

GKUF-900 SKAPUNDERDEL M/FUN.GRÅ RAL7042 1SEP101853R0014 1144531

GKUF-1100 SKAPU.NDERDEL M /FUN.GRÅ RAL7042 1SEP101853R0015 1144532

Skapunderdel syrefast med kabelfestejern og fundament

SKUF-350 SKAPUNDERDEL SYREF. M/FUND. 1SEP101854R0001 1144431

SKUF-500 SKAPUNDERDEL SYREF. M/FUND. 1SEP101854R0002 1144432

SKUF-700 SKAPUNDERDEL SYREF. M/FUND. 1SEP101854R0003 1144433

SKUF-900 SKAPUNDERDEL SYREF. M/FUND. 1SEP101854R0004 1144434

SKUF-1100 SKAPUNDERDEL SYREF. M/FUND. 1SEP101854R0005 1144435

—
Kabelfordelingsskap
Skap, underdel og underdel m/fundament

1 2 3 4
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Type Ident nr. El. nr.

PE/PEN skinner

PE/PEN SKINNE KO-350 M/BRAKETT 1SEP618880R0001 1144206

PE/PEN SKINNE KO-500 M/BRAKETT 1SEP618880R0002 1144207

PE/PEN SKINNE KO-700 M/BRAKETT 1SEP618880R0003 1144208

PE/PEN SKINNE KO-900 M/BRAKETT 1SEP618880R0004 1144209

PE/PEN SKINNE KO-1100 M/BRAKETT 1SEP618880R0005 1144210

MERKEMATR. FOR PE/PEN SKINNE NHP 405066R0001 1144176

N-skinner (for 400V TN-S skap)

N-SKINNE KO-350 M/FESTEMATR. 1SEP408441R0001 1144540

N-SKINNE KO-500 M/FESTEMATR. 1SEP408442R0001 1144541

N-SKINNE KO-700 M/FESTEMATR. 1SEP408443R0001 1144542

N-SKINNE KO-900 M/FESTEMATR. 1SEP408444R0001 1144543

N-SKINNE KO-1100 M/FESTEMATR. 1SEP408445R0001 1144544

Kabelfestejern

KABELFESTEJERN FOR GKU-350 1SEP304180P0001 1144211

KABELFESTEJERN FOR GKU-500 1SEP304180P0002 1144212

KABELFESTEJERN FOR GKU-700 1SEP304180P0003 1144213

KABELFESTEJERN FOR GKU-900 1SEP304180P0004 1144214

KABELFESTEJERN FOR GKU-1100 1SEP304180P0005 1144215

Festejern for skap

FESTEJERN F/KU, 1300 MM NHP 139168R0001 1144060

FESTEJERN M/FJELLBOLT, 500 MM NHP 139170R0001 1144062

VEGGFESTE FOR KO, BYGGER 10CM (2stk) NHP 300592R0002 1144288

—
Kabelfordelingsskap
Tilbehør

4 5 Festejern 6 Festejern m/fjellbolt

1

2

3

4

5

6

1 2 3
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Type Ident nr. El. nr.

Diverse

SNØMARKØR 115 CM Kabelskap NHP 300181R0001 1144104

SKJØTESTK. F/SNØMARKØR 60 CM Snømarkør NHP 300182R0001 1144105

SNØMARKØR 165 CM Kabelskap NHP 300181R0002 1144106

SNØMARKØR GRØNN 115 CM Kabelskap NHP 300181R0003 1144125

SKJØTESTK. F/GRØNN SNØMARKØR 60 CM Snømarkør NHP 300182R0002 1144126

6KT LÅS FOR KABELSKAP Kabelskap 1SEP408237R0001 1144138

SYLINDERLÅS Kabelskap 1SEP408345R0001 1144110

3KT LÅS MED BØYLE FOR HENGELÅS Kabelskap 1SEP619668R0001 1144216

6KT LÅS MED BØYLE FOR HENGELÅS Kabelskap 1SEP619669R0001 1144217

3KT LÅS Kabelskap NHP 300190R0002 1144119

3 KT NØKKEL Ko/slku/slpu NHP 300200R0001 1144120

KO-350 TETT BUNN GALV Ams skap, tett bunn 1SEP621304R0001 1144218

KO-350 TETT BUNN GALV. GRØNN Ams skap, tett bunn 1SEP621304R0002 1144219

Dryppskjerm for kabelskap

Dryppskjerm KO-350 260mm 1SEP305062P0001 1144200

Dryppskjerm KO-500 410mm 1SEP305062P0002 1144201

Dryppskjerm KO-700 610mm 1SEP305062P0003 1144202

Dryppskjerm KO-900 810mm 1SEP305062P0004 1144203

Dryppskjerm KO-1100 1010mm 1SEP305062P0005 1144204

*Dryppskjermen kan benyttes  på skap med kondensproblemer

—
Kabelfordelingsskap
Tilbehør

1 2 Sylinderlås 3 Lås for 3 kt. nøkkel 3 3 kt. nøkkel

1

2

3

4
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Type Ident nr. El. nr.

Fiber / teleskap bredde 250mm
Dette er et helt skap med bredde 250mm. Skapet er tilpasset våre 
standard skap med tanke på dybde og utseende. Skapet kan plasseres 
frittstående med jordfundament eller kan monteres inntil kabelskap. 

Skapet er utstyrt med en vannfast sponplate for montering av fiber 
skjøteboks. Skapet leveres med 3KT lås.

KF-250 FIBERSKAP GALV. 1SEP304756R0001 1144057

KF-250 FIBERSKAP GALV. GRØNN RAL6012 1SEP304756R0003 1144059

F-250 FUNDAMENT FOR KF-250 1SEP304757R0001 1144107

Fiber / teleskap bredde 350mm
Dette er et standard KO-350 skap med følgende modifikasjoner.  
PEN skinne er fjernet og skapet leveres med en montasjeplate med 
dimensjonene bxh 290x600mm. Montasjeplaten leveres med 
ferdigborede hull for montering av fiberskjøteboks NCD502 fra Ericsson 

og MB2 fra Raychem. I bunn av montasjeplaten er det laget festehull for 
montering av stripsfeste. Skapet monteres på våre standard GKU/GKUF 
underdeler.

KOF-350 VARM GALVANISERT 1SEP102203R0003 1148095

KOF-350 GRØNNLAKKERT RAL6012 1SEP102203R0002 1148091

KOF-350 VARM GALVANISERT GRØNN RAL6012 1SEP102203R0001 1148087

Fiber / teleskap bredde 500mm
Dette er et standard KO-500 skap med følgende modifikasjoner.  
PEN skinne er fjernet og skapet leveres med en montasjeplate med 
dimensjonene bxh 440x600mm. Montasjeplaten leveres med 
ferdigborede hull for montering av fiberskjøteboks NCD502 fra Ericsson, 

MB2 fra Raychem og Wall Box 3F 96 fra Flomatik. I bunn av 
montasjeplaten er det laget festehull for montering av stripsfeste. 
Skapet monteres på våre standard GKU/GKUF underdeler.

KOF-500 VARM GALVANISERT 1SEP102204R0003 1148096

KOF-500 GRØNNLAKKERT RAL6012 1SEP102204R0002 1148092

KOF-500 VARM GALVANISERT GRØNN RAL6012 1SEP102204R0001 1148088

—
Kabelfordelingsskap
Fiberskap

1 2 3

1

2

3
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Type Ident nr. El. nr.

Fiber / teleskap bredde 700mm
Dette er et standard KO-700 skap med følgende modifikasjoner.  
PEN skinne er fjernet og skapet leveres med en montasjeplate med 
dimensjonene bxh 640x600mm.  I bunn av montasjeplaten er det laget 

festehull for montering av stripsfeste. Skapet monteres på våre 
standard GKU/GKUF underdeler.

KOF-700 VARM GALVANISERT 1SEP102205R0003 1148097

KOF-700 GRØNNLAKKERT RAL6012 1SEP102205R0002 1148093

KOF-700 VARM GALVANISERT GRØNN RAL6012 1SEP102205R0001 1148089

Fiber / teleskap bredde 900mm
Dette er et standard KO-900 skap med følgende modifikasjoner.  
PEN skinne er fjernet og skapet leveres med en montasjeplate med 
dimensjonene bxh 840x600mm. 
Montasjeplaten leveres med ferdigborede hull for montering av 

fiberskjøteboks NCD518 fra Ericsson (96 mikrorør = 192 fiber) 
I bunn av montasjeplaten er det laget festehull for montering av 
stripsfeste og kveilevinkler. Skapet monteres på våre standard GKU/
GKUF underdeler.

KOF-900 VARM GALVANISERT 1SEP102206R0003 1148098

KOF-900 GRØNNLAKKERT RAL6012 1SEP102206R0002 1148094

KOF-900 VARM GALVANISERT GRØNN RAL6012 1SEP102206R0001 1148090

Fiberskap i dyp utførelse bredde 700mm
Fiberskap i 310mm dybde leveres uten PEN skinne og montasjeplate. 
Skapet er tilpasset for bruk av  B2/B4/D5 skjøteboks fra Raychem.

KO-700/310 GALV. GRØNN RAL6012 OVERDEL 1SEP102162R0002 1144584

KO-700/310 GRØNN RAL6012 OVERDEL 1SEP102162R0003 1144585

Skapunderdel  310mm dyp m/kabelfestejern og fundament

GKUF-700/310 GALVANISERT GRØNN  RAL6012 1SEP102163R0002 1144587

Tilbehør for fiberskap

KVEILEVINKEL 1SEP304712P0001 1148099

STRIPSFESTE 1SEP304713P0001 1148194

SAMMENSKRUINGSETT KABELSKAP 1SEP408483R0001 1148159

—
Kabelfordelingsskap
Fiberskap

1 2 3 4

1

2

3

4
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Type Ident nr. El. nr.

KSE-350 komplett stolpearrangement 1) 1SEP101977R0001 1144132

Følgende deler inngår i KSE-350 (Kan også bestilles separat)

-1 stk. KS-350 Skapunderdel for stolpe NHP 250573R0001 1144135

-1 stk. Festebrakket for E-mast NHP 351012R0001 1144161

-1 sett Festejern for KO-350 skapoverdel (2stk) NHP 300625R0003 1144032

-2 stk. Festeklave for 7 stk nedøringsrør à 40mm NHP 241656R0001 1144147

KSE-500 komplett stolpearrangement 1) 1SEP101978R0001 1144133

Følgende deler inngår i KSE-500 (Kan også bestilles separat)

-1 stk. KS-500 Skapunderdel for stolpe NHP 250643R0001 1144136

-1 stk. Festebrakket for E-mast NHP 351012R0001 1144161

-1 sett Festejern for KO-500 skapoverdel (2stk) NHP 300625R0001 1144261

-2 stk. Festeklave for 7 stk nedøringsrør à 40mm NHP 241656R0001 1144147

KSE-700 komplett stolpearrangement 1) 1SEP101979R0001 1144134

Følgende deler inngår i KSE-700 (Kan også bestilles separat)

-1 stk. KS-700 Skapunderdel for stolpe NHP 250643R0001 1144160

-1 stk. Festebrakket for E-mast NHP 351012R0001 1144161

-1 sett Festejern for KO-700 skapoverdel (2stk) NHP 300625R0002 1144262

-2 stk. Festeklave for 9 stk nedøringsrør à 40mm NHP 241656R0002 1144148

Felles tilbehør

Nedføringsrør 60x40mm 2 lengder à 2500mm NHP 406799R0001 1144251

Nedføringsrør 60x80mm 2 lengder à 2500mm NHP 406799R0002 1144252

Blindplugg for tetting av 60x40mm nedføringsrør NHSN590006P0047 1144192

Blindplugg for tetting av 60x80mm nedføringsrør NHSN590006P0050 1144193

Kabelkanal for nedføring til grunn lengde 1200mm 2) NHP 351245R0001 1144163

Kabelkanal for nedføring til grunn lengde 900mm 2) 1SEP601339R0001 1144157

Kabelkanal for nedføring til grunn lengde 300mm 1SEP621612R0001 1144253

Inspeksjonsvindu for nøytralpunktavleder NHP 300191R0001 1144159

Festebrakett for nøytralpunktavleder NPS240V 3) NHP 351104R0001 1144164
1) Skapoverdel bestilles separat
2) Kan kappes til ønsket lengde
3) Det er ikke plass til nøytralpunktavleder i KS/KSE350

—
Kabelfordelingsskap
Stolpearrangement - type KSE for enkel stolpe

KS-700 Festebrakett for E-mast

Festeklave

Kabelkanal for nedføring til grunn

Festejern skapoverdel

10
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Kabelfordelingsskap
Stolpearrangement - type KSE for enkel stolpe
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Type Ident nr. El. nr.

Utvendig skapmerking type UM

BLÅTT SKILT 1,   POSE A 10 STK NHP 300239R0001 1144300

BLÅTT SKILT 2,   POSE A 10 STK NHP 300239R0002 1144301

BLÅTT SKILT 3,   POSE A 10 STK NHP 300239R0003 1144302

BLÅTT SKILT 4,   POSE A 10 STK NHP 300239R0004 1144303

BLÅTT SKILT 5,   POSE A 10 STK NHP 300239R0005 1144304

BLÅTT SKILT 6/9, POSE A 10 STK NHP 300239R0006 1144305

BLÅTT SKILT 7,   POSE A 10 STK NHP 300239R0007 1144306

BLÅTT SKILT 8,   POSE A 10 STK NHP 300239R0008 1144307

BLÅTT SKILT O,   POSE A 10 STK NHP 300239R0009 1144308

BLÅTT SKILT BLANKT, POSE A 10STK NHP 300239R0010 1144309

BLÅTT SKILT A,   POSE A 10 STK NHP 300239R0011 1144310

BLÅTT SKILT B,   POSE A 10 STK NHP 300239R0012 1144311

BLÅTT SKILT C,   POSE A 10 STK NHP 300239R0013 1144312

BLÅTT SKILT D,   POSE A 10 STK NHP 300239R0014 1144313

BLÅTT SKILT E,   POSE A 10 STK NHP 300239R0015 1144314

BLÅTT SKILT F,   POSE A 10 STK NHP 300239R0016 1144315

BLÅTT SKILT G,   POSE A 10 STK NHP 300239R0017 1144316

BLÅTT SKILT H,   POSE A 10 STK NHP 300239R0018 1144317

BLÅTT SKILT I,   POSE A 10 STK NHP 300239R0019 1144318

BLÅTT SKILT J,   POSE A 10 STK NHP 300239R0020 1144319

BLÅTT SKILT K,   POSE A 10 STK NHP 300239R0021 1144320

BLÅTT SKILT L,   POSE A 10 STK NHP 300239R0022 1144321

BLÅTT SKILT M,   POSE A 10 STK NHP 300239R0023 1144322

BLÅTT SKILT N,   POSE A 10 STK NHP 300239R0024 1144323

BLÅTT SKILT P,   POSE A 10 STK NHP 300239R0026 1144324

BLÅTT SKILT Q,   POSE A 10 STK NHP 300239R0027 1144325

BLÅTT SKILT R,   POSE A 10 STK NHP 300239R0028 1144326

BLÅTT SKILT S,   POSE A 10 STK NHP 300239R0029 1144327

BLÅTT SKILT T,   POSE A 10 STK NHP 300239R0030 1144328

BLÅTT SKILT U,   POSE A 10 STK NHP 300239R0031 1144329

BLÅTT SKILT V,   POSE A 10 STK NHP 300239R0032 1144330

BLÅTT SKILT W,   POSE A 10 STK NHP 300239R0033 1144331

BLÅTT SKILT Y,   POSE A 10 STK NHP 300239R0035 1144332

BLÅTT SKILT Ø,   POSE A 10 STK NHP 300239R0038 1144333

BLÅTT SKILT Å,   POSE A 10 STK NHP 300239R0039 1144334

BLÅTT SKILT -  POSE A 10STK NHP 300239R0041 1144336

BLÅTT SKILT UTV.SKAPMRK. UM-230V NHP 300239R0043 1144226

HVITT SKILT  M/RØDSP.PIL,POSE A 10STK NHP 300239R0040 1144335

—
Kabelfordelingsskap
Merking

Skapmerking type UM
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Type Ident nr. El. nr.

Utvendig skapmerking type UM

RØDT SKILT 1, POSE A 10 STK. NHP 300239R0101 1144600

RØDT SKILT 2, POSE A 10 STK. NHP 300239R0102 1144601

RØDT SKILT 3, POSE A 10 STK. NHP 300239R0103 1144602

RØDT SKILT 4, POSE A 10 STK. NHP 300239R0104 1144603

RØDT SKILT 5, POSE A 10 STK. NHP 300239R0105 1144604

RØDT SKILT 6/9, POSE A 10 STK. NHP 300239R0106 1144605

RØDT SKILT 7, POSE A 10 STK. NHP 300239R0107 1144606

RØDT SKILT 8, POSE A 10 STK. NHP 300239R0108 1144607

RØDT SKILT 0, POSE A 10 STK. NHP 300239R0109 1144608

RØDT SKILT, BLANKt, POSE A 10STK NHP 300239R0110 1144609

RØDT SKILT A, POSE A 10 STK NHP 300239R0111 1144610

RØDT SKILT B, POSE A 10 STK NHP 300239R0112 1144611

RØDT SKILT C, POSE A 10 STK NHP 300239R0113 1144612

RØDT SKILT D, POSE A 10 STK NHP 300239R0114 1144613

RØDT SKILT E, POSE A 10 STK NHP 300239R0115 1144614

RØDT SKILT F, POSE A 10 STK NHP 300239R0116 1144615

RØDT SKILT G, POSE A 10 STK NHP 300239R0117 1144616

RØDT SKILT H, POSE A 10 STK NHP 300239R0118 1144617

RØDT SKILT I, POSE A 10 STK NHP 300239R0119 1144618

RØDT SKILT J, POSE A 10 STK NHP 300239R0120 1144619

RØDT SKILT K, POSE A 10 STK NHP 300239R0121 1144620

RØDT SKILT L, POSE A 10 STK NHP 300239R0122 1144621

RØDT SKILT M, POSE A 10 STK NHP 300239R0123 1144622

RØDT SKILT N, POSE A 10 STK NHP 300239R0124 1144623

RØDT SKILT P, POSE A 10 STK NHP 300239R0126 1144624

RØDT SKILT Q, POSE A 10 STK NHP 300239R0127 1144625

RØDT SKILT R, POSE A 10 STK NHP 300239R0128 1144626

RØDT SKILT S, POSE A 10 STK. NHP 300239R0129 1144627

RØDT SKILT T, POSE A 10 STK. NHP 300239R0130 1144628

RØDT SKILT U, POSE A 10 STK. NHP 300239R0131 1144629

RØDT SKILT V, POSE A 10 STK. NHP 300239R0132 1144630

RØDT SKILT W, POSE A 10 STK. NHP 300239R0133 1144631

RØDT SKILT Y, POSE A 10 STK. NHP300239R0135 1144632

RØDT SKILT Ø, POSE A 10 STK. NHP 300239R0138 1144633

RØDT SKILT Å, POSE A 10 STK. NHP 300239R0139 1144634

RØDT SKILT -, POSE A 10 STK. NHP 300239R0141 1144636

RØDE SKILT UTV.SKAPMRK.UM-400V NHP 300239R0042 1144168

VARSELSKILT SPENNING LIVSFARE 1SEP408609P0001 1148218

—
Kabelfordelingsskap
Merking

Skapmerking type UMVarselskilt spenning livsfare
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Type Ident nr. El. nr.

Innvendig skapmerking type KM-1 ogKM-2

INNV.KURSMERKING KM-1 NHP 300238R0001 1144123

INNV.KURSMERKING KM-2 NHP 404679R0001 1144169

OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-350 NHP 301955R0001 1144171

OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-500 NHP 301955R0002 1144172

OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-700 NHP 301955R0003 1144173

OPPHENGSPLATE M/SKILT F/KO-900 NHP 301955R0004 1144174

OPPHENGSPLATE M/SK.F/KO-1100 NHP 301955R0005 1144175

—
Kabelfordelingsskap
Merking

Innv. kursmerking KM-2Innv. kursmerking KM-1
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Type Ident nr. El. nr.

Type FS - Montasjeplater med samleskinner

SAMLESK.ARRANG.FS 400A/150 SLKU NHP 406455R0001 1144065

FS-400A/250 MONTASJEPL.M/S.SK. KO-350 NHP 139201R0001 1144080

FS-400A/400 MONTASJEPL.M/S.SK. KO-500 NHP 139202R0001 1144081

FS-400A/600 MONTASJEPL.M/S.SK. KO-700 NHP 139203R0001 1144082

FS-400A/800 MONTASJEPL.M/S.SK. KO-900 NHP 139204R0001 1144083

FS-630A/400 MONTASJEPL.M/S.SK. KO-500 NHP 139212R0001 1144086

FS-630A/600 MONTASJEPL.M/S.SK. KO-700 NHP 139213R0001 1144087

FS-630A/800 MONT.PL.M/S.SK. KO-900 NHP 139214R0001 1144088

FS-630A/1000 MONT.PL.M/S.SK. KO-1100 NHP 139215R0001 1144089

FS-1200A/600 MONT.PL.M/S.SK. KO-700 NHP 139216R0001 1144090

FS-1200A/800 MONT.PL.M/S.SK. KO-900 NHP 139217R0001 1144091

FS-1200A/1000 MONT.PL.M/S.SK. KO-1100 NHP 139218R0001 1144092

Type FM - Montasjeplater med samleskinner og montasjeplass

FM 630A/200+200 MONT. PL. SK. V. KO-500 1SEP304283R0001 1144016

FM 630A/400+200 MONT. PL. SK. V. KO-700 1SEP304264R0001 1144014

FM 630A/400+400 MONT. PL. SK. V. KO-900 1SEP304265R0001 1144013

FM 630A/600+200 MONT. PL. SK. V. KO-900 1SEP304263R0001 1144012

FM 630A/600+400 MONT. PL. SK. V. KO-1100 1SEP304306R0001 1144029

Type FF - Montasjeplater for fri bestykning av kabelfordelingsskap

FF 350 MONT.PL. 290x600 KO-350 1SEP304646R0001 1144346

FF 500 MONT.PL. 440x600 KO-500 1SEP304646R0002 1144347

FF 700 MONT.PL. 640x600 KO-700 1SEP304646R0003 1144348

FF 900 MONT.PL. 840x600 KO-900 1SEP304646R0004 1144349

FF 1100 MONT.PL. 1040x600 KO-1100 1SEP304646R0005 1144350

MÅLERBRETT FOR FS (200MM) FS/FST 1SEP304873R0001 1144377

Type FST - Montasjeplater med isolerte samleskinner

FST 1200A/800 MONT.PL.M/S.SK. NHP 139243R0001 1144024

FST 1200A/1200 MONT.PL.M/S.SK. NHP 139247R0001 1144025

FST 1600A/800 MONT.PL.M/S.SK. NHP 139241R0001 1144093

FST 1600A/1200 MONT.PL.M/S.SK. NHP 139245R0001 1144094

—
FastLine - 3-polet fordelingssystem
Montasjeplater

FS FM 630A/600+200 FF for fri bestykning FST Samleskinne

15



Type Ident nr. El. nr.

Sikringsmoduler 3-polte

SLK 160 SIKRING.BR.MODUL.  50mm NHP 139224R0001 1144074

SLK 400 SIKRINGS.BR.MODUL 150mm NHP 139225R0001 1144075

SLK 630 SIKRINGSBRYTERMODUL  200mm NHP 139235R0001 1144068

Sikringsmoduler 1-polte

SLKD-63 SIKRINGSMODUL.    50mm NHP 139223R0001 1144073

SLK-NH 160 SIKR.MODUL   50mm NHP 139238R0001 1144040

Direktetilkoplingsmoduler

DK-95 DIREKTETILKOP.MODUL.      50mm NHP 139226R0001 1144076

DK-240/100 DIREKTETILKOPL.MOD.  100mm NHP 139227R0001 1144077

DS-400 DIREKTETILKOPLINGSMODUL    50mm NHP 139230R0001 1144078

DK-300 DIREKTETILKOP.MODUL     100mm NHP 139228R0001 1144079

DK-240/50 DIREKTETILKOPL.MODUL  50mm NHP 100009R0001 1144085

DK-B 240/50 DIREKTE-TILKOPLINGSMODUL 50mm 1SEP618155R0001 1148235

Kabeltilkoplingsmodul med skillefunksjon

K-95 KABELTILK.MODUL.    50mm NHP 139220R0001 1144070

K-240 KABELTILKOP.MODUL.     100mm NHP 139221R0001 1144071

M/P 240 TILKOB.BR.MODUL  100mm NHP 139222R0001 1144072

—
FastLine - 3-polet fordelingssystem
SLK moduler

Modul for fri bestykning

SM 200 SERVICEMODUL F/BESTYKN. 150mm NHP 139237R0001 1144069
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Type Ident nr. El. nr.

Diverse

FASTLINE FESTEMATR. NHP 407464R0001 1144108

LOKK FOR SLK 160 1SEP407654R0001 1144066

LOKK SLK 400 NHP 139125R0002 1144067

ISOLERNØKKEL INNV. 6KT. NV6 (moduler/klemmer/klaver)                                                                 2CMA125272R1000 1144121

BETJ.HÅNDTAK M/P-240 NHP 300212P0001 1144122

BLINDDEKSEL (passer for samleskinner) NHP 300185R0001 1144137

DEKSEL FOR DS-400 NHP 139236R0001 1144152

DEKSEL FOR DS 800 (2 x DS 400) NHP 139236R0002 1144165

DEKSEL FOR DS 1200 (3 x DS 400) NHP 139236R0003 1144166

LASK FOR 2 X DS-400 (SETT) NHP 300213R0001 1144150

LASK FOR 3 X DS-400 (SETT) NHP 300214R0001 1144151

SEKSJONERINGSKONTAKT F/K-95 NHP 300221R0001 1144101

BRYTERELEMENT M/P-240 NHP 300222R0001 1144102

SNH-160 1 POL.SIKR.HOLD. NHP 301570R0001 1144170

Jord- og kortslutningsapparater

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. KJK-95 (K-95/SLK 160) NHP 139231R0001 1144140

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. KJK-240 (K-240) NHP 139232R0001 1144141

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. KJM-240 (MP-240) NHP 139233R0001 1144142

JORD/KORTSLUTNINGSAPP. KJS-240 (SLK-400) NHP 139234R0001 1144143

—
FastLine - 3-polet fordelingssystem
Tilbehør

1 Festematr. 2 Lokk SLK 160 3 Lokk SLK 400 4 Isolert 6 kt-nøkkel 5 Betjeningshåndtak 6 Blinddeksel

12 KJK 95                                                          13 KJK 240                                                                                               14 KJM 240                                                                                           15 KJS 240

7 Deksel for DS400 8 Forbindelseslasker 9 Seksjoneringskontakt Kl 00 10 Bryteelement 11 Sikringsholder  
SNH 160
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Type Ident nr. El. nr.

Kabelklemmer og klaver, passer for

PEN-SKINNELASK M/KL. 10-95 MM2 NHP 407174R0001 1144275

PEN-SKINNELASK M/KL.95-240 MM2 NHP 407178R0001 1144276

PEN-LASK M/6 KLEMMER 10-95 MM2 NHP 405108R0001 1144189

JORDINGSKL. F/PE-SKINNE 4-35MM2 1SEP408597P0001 1144667

JORDINGSKL. F/PE-SKINNE 16-70MM2 1SEP408430P0001 1144115

JORDINGSKL.F/PE-SKINNE -120MM2 NHP 300162R0001 1144116

JORDINGSKL.F/PE-SKINNE -240MM2 NHP 300163R0001 1144153

KABELKL.BØYLE 10-95 MM2 NHP 407188R0001 1144271

KABELKL.BØYLE 95-240 MM2 NHP 407192R0001 1144272

KABELKLEMME 10-95 MM2 M8 NHP 407190R0001 1144273

KABELKLEMME 95-240 MM2 M10 NHP 407194R0001 1144274

KABELKLEMME ENKEL 120-300 MM2 (3stk) for SLK 630/DK 300 NHP 300173R0001 1144154

KABELKLEMME DOBBEL 2X120-300MM (3stk) for SLK 630 NHP 300174R0001 1144155

KABELKL.ENKEL 70-240MM2 SLK (3stk) for SLK 630 NHP 300175R0001 1144156

KABELKLAVE Ø 20-40 NHP 300141R0001 1144111

KABELBESKYTTER Ø20-40 NHP 300142R0001 1144112

KABELKLAVE Ø 35-60 NHP 300143R0001 1144113

KABELBESKYTTER Ø 35-60 NHP 300144R0001 1144114

—
FastLine - 3-polet fordelingssystem
Tilbehør

1 PEN-klemme med 
skinnelask

2 PEN-lask 3 Jordingsklemme 4 Kabelklemmebøyle 5 Kabelklemmebøyle 6 Kabelklemme

7 Enkel kabelklemme 8 Dobbel kabelklemme 9 Enkel kabelklemme 10 Kabelklave 11 Kabelbeskytter
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Type Ident nr. El. nr.

Lasker for FST samleskinneplater

LASK M/MATR. FST 1200-1600 S/B NHP 403073R0001 1144097

LASK M/MATR.FST1200-1600 S NHP 403073R0002 1144018

LASK M/MATR.FST 1200-1600 E/B NHP 403073R0003 1144019

LASK M/MATR.FST 1200-1600 E NHP 403073R0004 1144020

S: Sammenkobling
B: Bakside tilkobling
E: Endetilkobling. Lasker leveres kun påbestilling. 
    Montasjemateriell (skruer, skiver o.l.) medleveres.

—
FastLine - 3-polet fordelingssystem
Tilbehør

1 322 44
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Type Ident nr. El. nr.

3-polet sikringslastskillebryter, 100mm skinneavstand

ZLBM00-100-3P-M8 1SEP620150R3000 1687854

Hekteklemme for ZLBM00-100-3p 1SEP621220R0001 1687790

3-polet sikringslastskillebryter, komplett med skiltholder og kabelavdekning, 185mm skinneavstand

ZLBM00-3P-AL-LH-CS, 160A, 3polet med V-klemmer, skiltholder og kabelavdekning 1SEP622000R0001 1687855

ZHBM2-3P-M12-LH-CS, 400A, 3 polet med 3M12, skiltholder og kabelavdekning 1SEP622001R0001 1687856

ZHBM2-3P-V-LH-CS, 400A, 3 polet med V-klemmer, skiltholder og kabelavdekning 1SEP622002R0001 1687857

ZHBM3-M12-LH-CS, 630A, 3 polet med 3M12, skiltholder og kabelavdekning 1SEP622003R0001 1687858

3-polet sikringslastskillebryter, 185mm skinneavstand

ZHBM800A-3P-V, 800A, 3 polet med 4xV-klemme 1SEP620024R3020 1687859

ZHBM1250A-3P-V, 1250A, 3 polet med 4xV-klemme 1SEP620025R3020 1687860

Tilbehør for ZLBM størrelse 00

ZLBM00 Kabelavdekning, lengde 177 1SEP619207R0001 1687800

ZLBM00 Merkeskiltholder 1SEP619208R0001 1687802

ZLBM Dobbel adapter 185mm 1SEP619388R0001 1687803

Tilbehør for ZHBM størrelse 1/2/3

ZHBM123 Kabelavdekning, lengde 177 1SEP619210R0001 1687805

ZHBM800/1250A Kabelavdekning, lengde 268 1SEP619212R0001 1687806

ZHBM123 Merkeskiltholder 1SEP619214R0001 1687808

ZHBM123 Sammenkoblingssett håndtak, håndtak for sammenkobling av 2 stk brytere 1SEP619216R0001 1687811

ZHBM123 Sammenkoblingssett skinner, for sammenkobling av 2 stk brytere, V-klemmer 1SEP621072R0001        1687812

ZHBM123 Sammenkoblingssett skinner, for sammenkobling av 2 stk brytere, M12               1SEP621071R0001                        1687814

ZHBM Strømtransformator 400/5A kl.0,5S 1SEP619916P0001 1687831

ZHBM Strømtransformator 600/5A kl.0,5S 1SEP619921P0001 1687832

ZHBM Faseskille for kabeltilkobling 1SEP619682R0001 1687809

ZHBM123 V-klemmesett, 1SEP304446R0001 1687788

ZHBM123 Dobbel V-klemmesett, 1SEP621078R0001 1687763

ZHBM123 V-klemme kit 120-300mm2                 1SEP621558R0001                        1687774

—
ZLBM/ZHBM
3-polet sikringslastskillebryter

1
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Type Ident nr.  El. nr.                                      Antall

160A sikringslist med enkle klemmer

ZLBM00-3P-AL-LH-CS 1SEP622000R0001                      1687855    1 stk

ZLBM00 Skiltholder lav 1SEP622759R0001   1687866    1 stk

400A sikringslist med enkle V-klemmer

ZLBM2-3P-M12          1SEP620012R3000 1687862  1 stk

ZLBM123 Skiltholder lav             1SEP622758R0001  1687865  1 stk

ZHBM/ZLBM V klemmesett     1SEP304446R0001 1687788  1 stk

ZHBM/ZLBM123 Kabelavdekning                        1SEP619210R0001   1687805  1 stk

—
ZLBM
Erstatningsbrytere for utgåtte XLBM

630A sikringslist med enkle V-klemmer

ZLBM3-3P-M12 1SEP620013R3000 1687864  1 stk

ZLBM123 Skiltholder lav 1SEP622758R0001  1687865  1 stk

ZHBM/ZLBM V klemmesett  1SEP304446R0001 1687788  1 stk

ZHBM/ZLBM123 Kabelavdekning 1SEP619210R0001  1687805  1 stk

630A sikringslist med doble V-klemmer

ZLBM3-3P-M12 1SEP620013R3000 1687864  1 stk

ZLBM123 Skiltholder lav 1SEP622758R0001  1687865  1 stk

ZHBM/ZLBM Dobbel V-klemmesett             1SEP621078R0001    1687763     1 stk

ZHBM/ZLBM123 Kabelavdekning 1SEP619210R0001  1687805  1 stk

800A sikringslist med 4x V-klemmer

ZLBM2-3P-M12 1SEP620012R3000 1687862  2 stk

ZLBM123 Skiltholder lav 1SEP622758R0001  1687865  2 stk

ZHBM/ZLBM Sammenkoblingssett håndtak                1SEP619216R0001    1687811      1 stk

ZHBM/ZLBM123 Sammenkoblingsett avgang               1SEP621072R0001     1687812       1 stk
ZHBM/ZLBM 800/1250 Kabelavdekning                1SEP619212R0001                       1687806                                  1 stk

1250A sikringslist med 4x V-klemmer

ZLBM3-3P-M12 1SEP620013R3000 1687864  2 stk

ZLBM123 Skiltholder lav 1SEP622758R0001  1687865  2 stk

ZHBM/ZLBM Sammenkoblingssett håndtak 1SEP619216R0001  1687811  1 stk

ZHBM/ZLBM123 Sammenkoblingsett avgang 1SEP621072R0001  1687812  1 stk
ZHBM/ZLBM 800/1250 Kabelavdekning                1SEP619212R0001                       1687806                                  1 stk

For utvidelse av gamle tavler der det er benyttet XLBM sikringslister, vil ZLBM kunne benyttes.

ZLBM bryteren må ikke forveksles med vår ZHBM bryter da de har forskjellige dybdemål. 
ZLBM har en dybde på 121mm og kan benyttes som erstatning i gamle tavler med XLBM. 
ZHBM har en dybde på 153,5mm, denne kan ikke benyttes i gamle tavler med XLBM
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Type Ident nr. El. nr.

Kabelinntaksskap SLKU - grålakkert RAL7035

SLKU Inntaksskap Grå 6KT lås med samleskinner NHP 150193R0001 1144231

SLKU Inntaksskap Grå 3KT lås med samleskinner NHP 150193R0006 1144291

Kabelinntaksskap SLKU - grønnlakkert RAL6012

SLKU Inntaksskap Grønn 6KT lås med samleskinner NHP 150193R0007 1144292

SLKU Inntaksskap Grønn 3KT lås med samleskinner NHP 150193R0012 1144297

Kabelinntaksskap SLKU - galvanisert

SLKU Inntaksskap Galv. 6KT lås med samleskinner NHP 150193R0013 1144341

SLKU Inntaksskap Galv. 3KT lås med samleskinner NHP 150193R0017 1144345

Fester og fundament for SLKU

Jordfundament for SLKU NHP 150193R0005 1144235

Veggfeste SLKU grå d=100mm -2stk NHP 150193R0002 1144233

Stolpefeste SLKU grå -2stk NHP 150193R0004 1144234

Veggfeste SLKU Grønn d=100mm -2stk NHP 150193R0008 1144293

Stolpefeste SLKU Grønn -2stk NHP 150193R0010 1144295

Veggfeste SLKU Galv. d=100mm -2stk NHP 150193R0014 1144342

Veggfeste SLKU Galv. d=25mm -2stk NHP 150193R0019 1144470

Stolpefeste SLKU Galv. -2stk NHP 150193R0016 1144344

Moduler

DK-95 Direkte tilkoplingsmodul NHP 139226R0001 1144076

SLK-160 Sikringslastskillebryer NHP 139224R0001 1144074

Tilbehør

JORDINGSKL. F/PE-SKINNE 16-70MM2 1SEP408430P0001 1144115

Jordingsklemme -120mm2 NHP 300162R0001 1144116

PEN-Skinnelask m/ klemme 10-95mm2 NHP 407174R0001 1144275

PEN-Skinnelask m/ klemme 95-240mm2 NHP 407178R0001 1144276

Kabelklave Ø20-40 NHP 300141R0001 1144111

Kabelklave Ø35-60 NHP 300143R0001 1144113

Isolernøkkel innv. 6KT NV6 NHSN950001P0006 1144121

SLKU 3KT Lås              1SEP408412R0001 1710989

—
Kabelinntaksskap
Type SLKU

2 3 4

6 Kabelklave 7 Jordingsklemme
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Søkemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra 
ABB, dokumentasjon, websider  
og send forespørsler.
Gå inn på abbprodukter.no

Våre produkter 
kan kun installeres 

av godkjent 
installatørvirksomhet

NORSK
AKKREDITERING

MSYS 001

@abbelectrificationnorway

Følg oss på

ABB Electrification Norway AS
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Telefon: 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com

ABB AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1360 Fornebu
Contact center: 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine 
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir rutet videre, 
eller registrert for videre oppfølging. For kunder med 
serviceavtale gjelder eget nummer til Service Desk.

abbprodukter.no
kabelskap.no 
new.abb.com/low-voltage/no 

Lavspenningsprodukter 
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—
ABB AS
Electrification Products
Postboks 100 Sentrum 
N-3701 Skien 
Contact center: +47 22 87 20 00

—
ABB AS
Hovedkontor
Bergerveien 12
Postboks 94
N-1375 Billingstad
Contact center: +47 22 87 20 00
E-post: contact.center@no.abb.com

Contact Center tilbyr ett enkelt kontaktpunkt for dine 
henvendelser til ABB. Dine henvendelser blir rutet videre, eller 
registrert for videre oppfølging. For kunder med serviceavtale 
gjelder eget nummer til Service Desk.

—
Søkemotor/
Dokumentasjonsgenerator
Finn lavspenningsprodukter fra 
ABB, dokumentasjon, listepriser, 
websider og send forespørsler.
Gå inn på www.abblvp.no

www.abblvp.no
www.kabelskap.no

www.facebook.com/abbepnorge/

Følg oss på

Våre produkter 
kan kun installeres 

av godkjent 
installatørvirksomhet

NORSK
AKKREDITERING

MSYS 001
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Lavspenningsprodukter         Kabelskap.no




