
— 
住宅电气应用方案

科技赋能品质生活

• 打造个性化的品质家居生活
• 屏蔽骚扰，维护小区和住宅的安全
• 提高小区智能化管理水平
• 持续、稳定、安全、数字化的电力供应
• 贯穿设备全生命周期的保障服务
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—
城市化进程的推进，城市更新政策的实施，以
及城市群、都市圈发展格局的建设，为房地产
业平稳发展注入了新的动力。伴随着大数据、
人工智能等技术手段的成熟，打造会思考的智
慧住宅是未来房地产业的重要发展方向。

ABB支持中国住宅和房地产业的发展。凭借创
新的理念、先进的技术、可靠的产品、完善的
服务，ABB已被国内众多房地产开发企业指定
为战略合作伙伴。ABB数字化、智能化、人性
化的创新技术正在为千家万户带来更加智慧、
安心、宜居、绿色的居住生活环境。
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—
ABB与中国房地产行业

房地产是国民经济支柱产业，住宅建设是房地产市场的重要组成部分，改革开放几十年来，
不断推动着城市的繁荣发展。未来，住宅和房地产业仍将继续保持平稳发展态势：

• 城市化：当前，我国的常住人口城镇化率66%左右，户籍人口城镇化率约48%，两者相差接

近18%。解决他们的住房问题，是房地产最重要的增量市场；从世界看，我国离世界发达国
家的平均城镇化率80%，仍有较大提升空间；

• 城市更新：根据城市发展规律，我国已经进入城市更新的重要时期，这是行业重要机遇。

通过城市更新可以对产业再激活，使地方经济得到可持续发展，让城市居民享受到更好的
基础设施和更好的环境；

• 城市群、都市圈：以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，必然伴随着大中

小城市之间的人口流动，产生新的住房需求，如第二居所、度假物业、养老地产……
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随着大数据、人工智能等技术的发展和环保意识的提高，住宅将升级为会思考的智慧住宅。
核心关注点主要集中在如下方面：

智慧
科技手段打造安心、宜居、绿色生活，
已成为住宅的发展主流

安心
舒 适 安 逸 的 家 居 生 活离不开 安 全保
障，比如：人身的安全和财产的安全…

宜居
家是温馨的港湾，褪掉一天的疲劳，净
化疲惫的心灵，是对家的永恒追求

绿色
建筑与自然的和谐共生，是新型社会
的的一种共识
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ABB支持中国住宅和房地产业的发展。凭借创新的理念、
先进的技术、可靠的产品、完善的服务，ABB已被国内众多
房地产开发企业指定为战略合作伙伴。ABB数字化、智能
化、人性化的创新技术正在为千家万户带来更加智慧、安
心、宜居、绿色的居住生活环境。
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住宅电气应用方案
智慧、安心、宜居、绿色

针对住宅在智慧、安心、宜居、绿色等方面的要求，ABB制定并完善了一整套电气产品应用方
案，涵盖了智能家居、智慧社区、数字配电等领域。用科技守护安心生活的同时，让人们全面
享受科技带来的无微不至的品质家居生活；采用智能化管理手段，对电力系统进行全面监
控，实现智慧运维和能效的优化，助力打造绿色宜居生活。

全场景覆盖
从社区到家居，从配电到用电全场景数字
化覆盖

一体化方案
强弱电统筹一体化设计，软硬件一体化，云
边协同

开放式系统
各子系统数据可相互提取利用，避免多系
统分散独立，支持用户API应用接入

汽车充电桩
暖通设备
给排水

通风系统

Cylon
楼宇自控系统

室内机
门口机
围墙机

楼宇对讲系统ABB Ability
充电服务平台

智慧社区

智慧社区管理平台 ABB Ability  EAM能效优化与资产健康管理云平台

中压配电设备 低压开关设备

EFPS电气火
灾监控系统

InSite pro M数字化
终端能效管理系统

终端配电楼层配电

数字配电智能家居

i-bus®
智能家居系统

照明灯具
电动窗帘
空调通风

i-家德畅无线
智能家居系统

智能开关面板

数据共享，协同联动

ABB住宅小区全场景一体化解决方案 

运行状态监控 电能质量监测 电气火灾监控空气质量监测 智慧电梯控制楼宇对讲联动 小区安防联动

负荷精准预测 能源效率管理 碳排放监测智慧暖通控制 智慧人员管理家庭能源管理 家用电器智能控制

设备资产管理 健康诊断评估 智慧运维管理智慧停车管理 智慧照明控制手机远程监控 气象站及空气质量管理

安防联动
管家服务
社区通知
物业管理

配电资产的全生命周期管理，提高用电可靠性，提升运维效率打造宜居环境，提升客户居家体验 提高小区管理效率和服务水平，打造安心品质社区

能耗数据
资产状态
运维信息
报警信息

户用光伏
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汽车充电桩
暖通设备
给排水

通风系统

Cylon
楼宇自控系统

室内机
门口机
围墙机

楼宇对讲系统ABB Ability
充电服务平台

智慧社区

智慧社区管理平台 ABB Ability  EAM能效优化与资产健康管理云平台

中压配电设备 低压开关设备

EFPS电气火
灾监控系统

InSite pro M数字化
终端能效管理系统

终端配电楼层配电

数字配电智能家居

i-bus®
智能家居系统

照明灯具
电动窗帘
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i-家德畅无线
智能家居系统

智能开关面板

数据共享，协同联动

ABB住宅小区全场景一体化解决方案 

运行状态监控 电能质量监测 电气火灾监控空气质量监测 智慧电梯控制楼宇对讲联动 小区安防联动
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设备资产管理 健康诊断评估 智慧运维管理智慧停车管理 智慧照明控制手机远程监控 气象站及空气质量管理

安防联动
管家服务
社区通知
物业管理

配电资产的全生命周期管理，提高用电可靠性，提升运维效率打造宜居环境，提升客户居家体验 提高小区管理效率和服务水平，打造安心品质社区

能耗数据
资产状态
运维信息
报警信息

户用光伏
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— 
智能家居
i-bus®KNX智能家居系统

ABB i-bus®KNX智能家居系统，具体应用包括照明和百叶窗控制以及采暖、通风、安保、能

源管理等等，所有设备通过一条总线电缆相互通信，功能可以被快速简单地采用，以适应场
地的个性化需求和用途。

 

  
 

 

 

ABB i-bus®KNX
智能家居系统

控制方式
灵活多样

控制各种
家居设备

可集成多种其它系统

灯光 通风、遮阳 采暖、空调 喷泉 影音设备

门禁系统

能源管理

智能面板 红外控制 人体感应 气象控制 定时控制 场景控制

安全监控

娱乐系统

消防联动

空气质量

插座 电动设备

i-bus®智能建筑
控制系统
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温控界面

动态调光界 动态窗帘界面

动态百叶窗界面 经济模式

报警界面 场景界面

中文界面

动态显示，直观明了
人性化用户界面设计

PEONIA系列智能面板 自由组合，自我风格
可替换式按键设计

多达6 种颜色, 6 款图标设计, 自由组合, 匹配风格

接近感应，便捷舒适
无声之中启动生活场景

全系标配内置接近感应传感器, 手轻轻滑过, 自动
点亮背景灯及所配置的情景模式, 在黑夜中, 方便
操作

品质生活, 超“薄”享受
9.5 mm超薄设计，纤薄致美

产品上下端氛围灯设计, 营造舒适, 温和的视觉效
果, 内置RGB LED 指示灯, 柔和光线由内渲染而
出

缤纷多彩，温暖舒适
七色LED氛围灯设计

功能强大
i-bus整体提高小区
智能管理水平

方案灵活
适应不同项目定位、
装修风格

提升舒适度
改善家居环境

彰显品质
高端面板，美观大方，
体现建筑品位

ABB	 i-bus	PEONIA系列智能面
板是一款高度集成的智能产品，
一台智能面板，集成了照明、温
度、电动门窗、空调、地暖、场
景及接近感应传感器，一揽芳华
间，轻松拥有生活中所有的美
好，让你的智能生活全面升级。
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—
智能家居
i-家德畅系列无线智能家居系统

i-家德畅系列是ABB为住宅领域全新开发的一款无线智能家居系统解决方
案。该系统具有丰富的灯光、电动窗帘、空调、地暖、新风、家电等控制功能，
同时开放的智慧云平台可与第三方智能设备轻松对接实现万物互联，为您的
居家生活提供可持续的智慧体验。一站式智慧交互APP操控自如，无论您身
在何处，智慧生活触手可及。让您畅享安全、智慧、个性、灵动的美好家居生
活。

i-家德畅系列无线
智能家居系统

智能开关

调光开关

场景开关

三合一温控器

智能插座

Zigbee

ABB 智能网关

ABB云

ABB德畅室内智能终端机

窗帘开关
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https://new.abb.com/low-voltage/zh/product-launches-zh/i-jia/dechang
https://new.abb.com/low-voltage/zh/product-launches-zh/i-jia/dechang


雅典白，香槟金和太空灰三种颜色可
选，功能与外观美学兼得。

轻松扩展
支持与第三方智慧平台对
接，轻松扩展智慧家居场景

安装灵活
盖板支持横向、纵向安
装，支持多联框安装

高安全性
专业的工业级网络安全平台
构筑多重安全防御体系

APP 控制
随时随地管理家中智能
设备及门禁管理系统

RS485网关

红外转发器

空调，新风，地暖...

电视、空调、音响...

Zigbee或RS485网关

SDK/API

第三方云平台

智能传感器

ECO Developer
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—
智能家居
开关插座方案

墙上开关插座不仅仅是一种基本的日用品，更是墙上美学装饰的艺术品。通
过创新技术与美学的结合，它们可赋予生活空间魅力与生命力。每一次开和
关的动作，都带给你和家人安全、可靠、舒适的生活感受。
ABB	开关插座凭借百年的制造经验，根据中国家庭的使用习惯，推出丰富的
产品种类，人性化的设计，以及多样化的功能，满足您对个性化空间质量与
设计的高要求。

ABB 开关插座

风格各异
轻松驾驭多种家居
风格

功能齐全
满足居住空间丰富的
功能需求

人性关怀
超大翘板、远距五
孔插座等

美学设计
兼具经典与时尚，
历久弥新

带开关空调插座 五孔带双USB插座 USB充电插座 电视插座 电脑插座二、三级插座

带POE功能WiFi插座 无线充电插座 红外感应壁角灯 温控面板 空气质量传感器电话插座

单控或多控开关 门铃开关带灯开关 外出状态提示开关 调音开关 调光开关
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欧悦系列
超薄的经典设计，非凡的外观效果，源于西班牙的创新设计和技术

皇朝系列
从典雅奢华的设计风格，优秀的材质到精湛的工艺，犹如宫廷油画
一般，精心点缀着每一处空间，尽享高贵

明致系列
摒弃刻板和尖锐的几何轮廓，柔美外观，灵动触感，简约时尚而具
有人文色彩

轩致系列
无边框设计，无拘无束的时尚与雅致，陶瓷般的温润，唯美无暇，创
新无限

轩璞系列（玻璃、金属材质）
精致绝伦，刚柔并济，为凝固的空间注入独特的韵味

轩璞系列（PC 材质）
源自灼灼璞玉的东方美学，精雕细琢、温润有方

公寓、普通住宅

别墅、高档住宅

德畅系列
无框美学设计，简约工业风，非凡细腻柔和触感
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—
智慧社区
楼宇对讲系统

楼宇对讲系统是供小区居民和物业管理人员识别来访者，阻止闲杂人等和
不速之客的进入，从而屏蔽骚扰，防止盗窃，维护小区和住宅的安全。
ABB提供的家庭控制终端兼具有线或无线智能家居、无线手机扩展、楼宇对
讲及门禁等多重功能，所有产品设计均是以客户应用及需求作为出发点，相
信通过ABB高品质的产品和服务定会为住宅领域的客户带来全新的客户体
验。

ABB 楼宇对讲系统

ABB云平台

手机 APP/APP SDK
(ANDROID & IOS)

监控系统

上位机软件 管理机 

管理中心

德畅
门口机 / 围墙机

智慧社区

电梯控制系统

交换机交换机互联网

家庭网络
8 防区
( 火灾、煤气、
红外、SOS...)

门铃

德畅智能终端机 7 寸

小门口机 / 别墅门口机

KNX 系列
有线智能家居系统 

KNX 网关 KNX 模块

德畅智能终端机 10.1 寸

i-家德畅系列
无线智能家居系统

商业价值
支持信息发布、广
告推送功能

美学外观
超薄时尚内机，适配
各类家居风格

功能强大
支持扩展智能家居
及安防报警功能

人性设计
支持多种开门方式，
可根据喜好自由选择
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公寓、普通住宅

别墅、高档住宅

I-HD系列
• 新一代人脸识别技术 ，提升人脸识别体验，零触摸通行
• 室外机中式大气设计加欧式简约风格，配有 ABB 独有的 DNA 

元素
• 多种开锁方式，随心所欲
• 户户通，户内通，指定房间通话，APP 云对讲
• 内置网关，公私网络隔离，安全保证。
• 楼宇对讲，智能家居控制，视频监控，门禁控制多屏合一，一屏

多系统

德畅系列
• 多种开锁方式
• 访客音、视频自由沟通，支持梯控、云对讲
• 室内机集成智能家居控制及安防报警功能
• 全新的外观设计，经典时尚超薄，适配各类家居风格

轩璞系列
• 6 种开锁方式：人脸识别· APP · 二维码· 蓝牙· IC 卡· 密码
• 访客音、视频自由沟通，支持梯控、云对讲
• 室内机集成智能家居控制及安防报警功能
• 外观传承欧洲工业风设计，简约超薄，时尚百搭，荣获德国红点

设计奖
• 搭配呼吸灯的设计，形神兼备，犹如贴心的守护精灵

HB系列
• 宽工作电压范围，可自适应 12~27 V 范围内的任意电源，组网

方便
• 具备呼叫拦截和呼叫转移等灵活的社区呼叫应用管理方式
• 支持专属定制主界面背景底图 /Logo 图片 / 待机屏保图片
• 人脸识别开锁 · 二维码开锁 ·  APP 云对讲
• 支持扩展智能家居功能
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—
数字配电
小区低压配电

小区配电系统是保障居民正常用电的重要基础设施，随着人民的生活水平
日益提高，对住宅配电的稳定性、安全性，电力使用效率以及应对突发情况
的应急响应要求越来越高。
ABB低压配电方案整体通过配电系统设计工具软件DOC设计优化，不仅可
以合理整合馈出回路，减少投资费用；通过上下级保护配合选型计算，避免
越级跳闸，缩小事故范围，保证供电连续性；可靠的电气产品与开关柜完美
结合，确保了安全、可靠、灵活的操控性能；数字化技术的应用，更可以帮助
客户实现对电力能源的智慧管理和运维效率的提升。

ABB低压产品及系统

M系列低压开关柜 MDrail-E低压分配电及控制成套系统 瑜致 & 颖致 终端配电箱
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—
数字配电
ABB	Ability	EAM能效优化与资产健康管理云平台

随着分布式能源和充电桩等设备的接入，电气系统变得愈加复杂，打造智能
小区的数字化配电系统，通过云端大数据和后台专家系统的分析可让配电
系统更可靠、更高效。
ABB	Ability™数字化解决方案,	基于对实时数据的深入洞察，让客户能够为
不同设备提供主动式预防性维护，实现资产健康管理、体验全新服务并简
化维护。借助云端大数据，更可实现资产全生命周期管理。

资产管理
全生命周期管理

主动维护
基于状态的分析和维护

全面感知
配电设备实时状态

随时随地
知晓电气设备运行
状况

ABB数据云平台

综合保护装置REF

空气断路器
Emax 2

电源切换装置
TruONE

Edge Tmax XT

塑壳断路器Tmax XT电力仪表M1M 微型断路器S200

控制单元
SCU

外置式网关
Edge

塑壳断路器
Tmax XT

塑壳断路器
Tmax XT

中压断路器iVD4 环网柜顶部单元

中压配电

低压配电

楼层配电 终端配电

 
 
 
 

智能配电监控方案 
方案概述 

综合型医院，功能区组成复杂，建筑规模较大，各种新型医疗设备大量应用，而且医院2类场所较多，这都对医院供配电系统可靠性

和电能质量提出了非常高的要求。保障供电可靠性除了供配电一次系统的合理设计外，提高供配电自动化水平，对供配电系统进行

实时监测、控制和保护也非常重要。另一方面，电能是医院能源消耗最主要的部分，出于节能的考虑，智能配电监控有助于降低医

院的运营成本。 

JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》4.5.1条款：二级及以上医院的配变电所宜设置电能管理系统。两个及以上配变电所宜集中

监测。4.5.2条款：电能管理系统宜具备连续采集和处理配变电系统正常运行及故障情况下各种运行参数、运行状态的能力。 

ABB 智能配电监控解决方案是利用计算机网络控制技术和现场总线技术对医院配电和电动机进行监控的软、硬件体系。通过开关量

采集、模拟量采集、远程控制、电动机控制与保护、电能质量综合检测、电能管理及中高压继保装置构成完善的配电综合自动化系

统。可以实现医院电力系统的四遥功能：遥测、遥信、遥控、遥调。 

方案配置 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

方案优势 
 改变配电系统的管理模式，实时监视电网，保证安全可靠用电 
 采集、分析、处理各种负荷数据，决定控制策略，实现负荷高级管理，如自动计费、负荷短期预测、历史数据存档分析等 
 实现医院的分项、分区、分类计量，明确能耗的分配情况，加强能耗监管 
 提出横向对比、纵向深入剖析的方法，准确找到能耗浪费和节能潜力，评判管理或技术措施的实际节能效果  
 提高工作人员的节能意识  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 

监控主机-从 监控主机-主 上级监控 

以太网交换机

通讯管理机 通讯管理机

PMC916 

EMplus 

TCP/IP 

TCP/IP 

门诊区

医技部

住院区

后勤区

……

通讯网关

M101/M102  PSS/PSTEmax 2  Tmax XT

M101/M102  PSS/PSTEmax 2  Tmax XT

M101/M102  PSS/PSTEmax 2  Tmax XT

………… 

发电机控制器 

变压器温控仪 

EPS/UPS 

其它仪表 

…… …… 

EM400T 

REF541 
各类电力仪表            配电保护设备            电机保护设备           电度计量装置 

EQ B EQ C

EQ B EQ C

EQ B EQ C

EQ B EQ C

 
 
 
 

智能配电监控方案 
方案概述 

综合型医院，功能区组成复杂，建筑规模较大，各种新型医疗设备大量应用，而且医院2类场所较多，这都对医院供配电系统可靠性

和电能质量提出了非常高的要求。保障供电可靠性除了供配电一次系统的合理设计外，提高供配电自动化水平，对供配电系统进行

实时监测、控制和保护也非常重要。另一方面，电能是医院能源消耗最主要的部分，出于节能的考虑，智能配电监控有助于降低医

院的运营成本。 

JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》4.5.1条款：二级及以上医院的配变电所宜设置电能管理系统。两个及以上配变电所宜集中

监测。4.5.2条款：电能管理系统宜具备连续采集和处理配变电系统正常运行及故障情况下各种运行参数、运行状态的能力。 

ABB 智能配电监控解决方案是利用计算机网络控制技术和现场总线技术对医院配电和电动机进行监控的软、硬件体系。通过开关量

采集、模拟量采集、远程控制、电动机控制与保护、电能质量综合检测、电能管理及中高压继保装置构成完善的配电综合自动化系

统。可以实现医院电力系统的四遥功能：遥测、遥信、遥控、遥调。 

方案配置 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

方案优势 
 改变配电系统的管理模式，实时监视电网，保证安全可靠用电 
 采集、分析、处理各种负荷数据，决定控制策略，实现负荷高级管理，如自动计费、负荷短期预测、历史数据存档分析等 
 实现医院的分项、分区、分类计量，明确能耗的分配情况，加强能耗监管 
 提出横向对比、纵向深入剖析的方法，准确找到能耗浪费和节能潜力，评判管理或技术措施的实际节能效果  
 提高工作人员的节能意识  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 

监控主机-从 监控主机-主 上级监控 

以太网交换机

通讯管理机 通讯管理机

PMC916 

EMplus 

TCP/IP 

TCP/IP 

门诊区

医技部

住院区

后勤区

……

通讯网关

M101/M102  PSS/PSTEmax 2  Tmax XT

M101/M102  PSS/PSTEmax 2  Tmax XT

M101/M102  PSS/PSTEmax 2  Tmax XT

………… 

发电机控制器 

变压器温控仪 

EPS/UPS 

其它仪表 

…… …… 

EM400T 

REF541 
各类电力仪表            配电保护设备            电机保护设备           电度计量装置 

EQ B EQ C

EQ B EQ C

EQ B EQ C

EQ B EQ C

管理、运维人员

物业运维平台
或第三方平台

服务人员

EAM能效与资产
健康管理解决方案

17住宅电气应用方案  科技赋能品质生活

https://new.abb.com/low-voltage/zh/product-launches-zh/energy-and-asset-manager?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://new.abb.com/low-voltage/zh/product-launches-zh/energy-and-asset-manager?utm_source=doc&utm_medium=doc


— 
数字配电
低压配电方案（三级配电）

终端配电（三级配电）最靠近负载，配电设备的选用是否得当，轻则影响家居甚至楼层用电，
重则烧毁电器、造成火灾隐患并危及人身安全；另外，配电箱的外观、风格直接关乎家庭装
修格调，反映出居住用户的品味。
ABB提供一系列性能优越的电气产品，为千家万户带来可靠的用电保障，无论是过载、短
路、漏电，还是电压异常、雷击，ABB都能保护您的家居用电安全，让您感到最可靠的一直在
身边。ABB瑜致	&	颖致系列终端配电箱现代感外观设计、安装简便、空间合理，满足不同风
格家装需求。

瑜致系列终端配电箱
• 箱体规格：单排 12, 16, 19 位；
                        双排 2x12, 2x16, 2x19 位 2x23( 金属款 ) 
• 面盖颜色：金属面盖 瑜致白 / 瑜致金；
                       塑料面盖 雅典白 / 朝霞金 / 黑茶 ( 透明 )
• 底箱材质厚度：喷涂钢板 1.2mm
• 面盖材质厚度：金属面盖喷涂钢板 1.2mm；
                                塑料面盖 PC 2.5mm
• 安装方式：嵌墙式（暗箱）

颖致系列终端配电箱
• 箱体规格：单排 7, 13, 16, 19 位；
                       双排 2x13, 2x16, 2x19 位 2x23( 金属款 ) 
• 面盖颜色：金属面盖 颖致白；
                       塑料面盖 象牙白 / 黑茶 ( 透明 )
• 底箱材质厚度：喷涂钢板 1.2mm
• 面盖材质厚度：金属面盖喷涂钢板 1.0mm；              
                                塑料面盖 ABS 2.5mm
• 安装方式：嵌墙式（暗箱）

MCU系列配电箱
• 125A 产品符合 GB/T 17466 标准

160A 产品符合 GB/T 20641 标准
• 箱体规格： 2、3、4、5 排；每排 18 个标准模数，

即可提供 36、54、72、90 个标准模数
• 面盖颜色：金属面盖 ；
• 底箱材质厚度：喷涂钢板 1.2mm
• 面盖材质厚度：金属面盖              
• 安装方式：暗装、明装
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LL

N

PE

防止： 

• 过流（短路，过载）

• 串联、并联和接地电

弧故障

负载

01 带集成MCB的S-ARC1 AFDD

A
F
D
D
 +
 M
C
B

防止： 

• 过流（短路，过载）

• 接地故障电流 

• 串联、并联和接地电

弧故障

负载

02 带集成RCBO的DS-ARC1 AFDD
更全 
保护

A
F
D
D
 +
 R
C
B
OL

N

PE

方案1：（适用二居室） 方案2：（适用三居室）

方案3：（带电弧故障保护方案，以二居室为例）

箱体：瑜致/颖致，16位

箱体：瑜致/颖致，19位

箱体：瑜致/颖致，16位

SH201-C16

S-ARC1 C16

SH201-C20

SH201-C20

SH201-C20

GSN201 C20 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

DS-ARC1 C16 A30

SH201-C16

照明

照明

卧室照明

壁挂空调

壁挂空调

其它照明

壁挂空调

壁挂空调

壁挂空调

壁挂空调

壁挂空调

落地空调

落地空调

落地空调

厨房插座

厨房插座

厨房插座

卫生间插座

卫生间插座

卫生间插座

客厅插座

客厅插座

卧室插座

卧室插座

普通插座

浪涌保护

浪涌保护

浪涌保护

SH201-C20

SH201-C20

SH201-C20

SH201-C20

SH201-C20

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

POD T2 20/25/2

POD T2 20/25/2

POD T2 20/25/2

OVR T2-T3 1N 20-275P QS

OVR T2-T3 1N 20-275P QS

OVR T2-T3 1N 20-275P QS

SH201-C40 NA ARVP

SH201-C63 NA ARVP
或SH201-C40 NA ARVP

SH201-C63 NA ARVP
或SH201-C40 NA ARVP
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— 
数字配电
低压配电方案（三级配电）

SH201SH200 NA ARVP SD200 GSH201 GSN201 OVR T2-T3

方案4：（适用三层别墅）

MDrail-E
电表箱

箱体：瑜致，12位/颖致，13位
楼层箱（三层）

箱体：瑜致，12位/颖致，13位
楼层箱（二层）

箱体：瑜致，12位/颖致，13位
楼层箱（一层）

MCU-F3x18
总箱（地下室）

SD203/80

SH201-C16

SH201-C16

SH201-C16

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

照明

照明

照明

客厅插座

客厅插座

客厅插座

卧室插座

卧室插座

卧室插座

厨房插座

卫生间插座

卫生间插座

卫生间插座

风机盘管

风机盘管

风机盘管

安防系统

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C20 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

SD202/32

SD202/32

SD202/32

SH202-C32

SH202-C32

SH202-C32

SH201-C16

SH203-D25

车库照明

潜水泵控制箱

电动门

弱电系统

室外照明

汽车充电桩

车库插座

普通插座

卫生间插座

风机盘管

空调主机

浪涌保护

注：更多户型应用方案，请咨询ABB电气业务部解决方案团队。

SH201-D20

SH201-C20

GSN201 C16 AC30

GSH201 A-C40/0,03AR-R

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSH204 AC-D32/0.03

POD T2 20/25/4

OVR T2-T3 3N 20-275P QS

SH203-C80NA ARVP

S204-C80+F204 AC-80/0.3
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智慧互联
可选专业的数字化
终端配电方案

外观时尚
箱体风格多变，匹配各
种家装风格

紧凑设计
紧凑型产品系列，
方便安装

完善保护
全面的保护元件

数字化方案：户内箱

箱体：瑜致，颖致系列

ABB Ability EAM
云端能源资产管理系统

eEMS studio
能源管理系统 SCU控制单元

INS-S/H

INS-S/H

INS-S/H

INS-S/H

INS-S/H

CMS-101PS
S201-C40 NA

eOVR T2-T3 3N 20-275

CMS-102PS

DS201 C16 A30

DS201 C16 A30

CMS-102PS

CMS-102PS

CMS-102PS

S201-C16

S201-C16

ABB Ability云平台
（或用户自有云平台）

S200

使用INS-S/H监测保护设备的开关状
态、故障信号、温度

SCU 控制单元

InSite-总线

Ethernet RJ45

Modbus-RTU

使用CMS电流传感器监测分支电路

电能表、电动汽车充电桩、太阳
能等

Wifi

DS201 INS-S/H

Web 服务器
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— 
数字配电
低压配电方案（二级配电）

住宅二级配电在低压电气系统起着承上启下的作用，负责把低压配电室电源分配到建筑物
的各用电场合。主要负荷有各类风机、生活水泵、污水泵、消防喷淋泵、空调、电梯和照明
等，具有控制要求高，箱类众多，负载分散等特点。
ABB新一代MDrail-E低压分配电及控制系统保持一贯主体结构安全可靠，升级后独特的外
观斜角设计，美观且具有辨识度，更适合成套组装，现场安装便捷，以及简单高效的客户后
期运维体验。为典型的配电、照明、动力和控制等常规应用提供一系列的高性能方案。

结构特点
• 标准化设计，结构紧凑，通用性强
• 柜门采用斜边设计，至简至美
• 模数化设计，易于选型与组装

适用范围
• 动力配电箱
• 小区电缆分支箱
• 常用风机、水泵控制
• 双电源切换
• ……

配电箱 控制箱：直接起动

控制箱：Y-△起动

控制箱：软起动

电表箱

MDrail-E MDrail-E

MDrail-E

MDrail-E

AX32-30-10

OS160D03P
AX95-30-11

OT250E03P

OS160D03P
AX95-30-11

PSTX85-600-70

PSTX85-600-70
45kW

45kW

TA75DU-32M18.5kW
AX50-30-11

AX32-30-10

AX50-30-11

AX50-30-11A1C125 MF50
TA75DU-32M18.5kW

AX50-30-11

A1C125 MF50

OT63F3

CPX(1.2~100A) 0.37~45kW

MDrail-E

OTM630E4C21D380C

A1C TMF63

A1C TMF63

SH202-C40

kWh

kWh

kWh

kWh

SH202-C40

SH204-C40

A2C TMF250 4P
RCD+TOR CL 0.3A

SH204-C63

A2C TMF250

A3N TMF320

POD T2 80/50/4

OVR T2 3N 80-275s P TS QS
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数字化方案：配电箱

数字化方案：控制箱

数字化方案：电表箱

智能升级
可选数字化方案

设计优化
保障可靠供电

完美配合
一站式解决方案，
上下级配合有保障

方案齐全
全面的配电和电机
保护方案

MDrail-E

MDrail-E

MDrail-E

OXB630E3S4Q54T
Ekip Com Hub

XT4N LSI R250 4P
RC sel 0.3A

S202-C40

S202-C40

S204-C40

S204-C63

250/5

B24

B23

B21

B21

B23

T5N PR223DS R320 3P EAM

XT4N LSI R250 3P COM EAM

XT2N LSI R63 3P COM EAM

XT2N LSI R63 3P COM EAM

EAM

EAM

EAM

SCU控制单元

DM11

eEMS studio云平台
或第三方监控系统

eEMS studio云平台
或第三方监控系统

OT250E03P+(0A1G10)

200/5

3*CMS-200CA

3*CMS-200CA

3*CMS-200CA

OS160D03P AX95-30-11

PSTX85-600-70
45kW

XT2N160MA R52 3P

XT2N160MA R52 3P

AX32-30-10

AX50-30-11

TA75DU-32M 18.5kW

15kWTA75DU-32M

AX50-30-11

AX50-30-11

DM11

DM11

eEMS studio云平台
或第三方监控系统

SCU控制单元

CPX一体化全能型控制与保护开关
• 单一电器实现了控制与保护功能
• 选型简单，无需考虑元器件间匹

配问题
• 单一元件，减少安装、接线、维

护的工作量
• 可选带通讯功能产品，方便组网

23住宅电气应用方案  科技赋能品质生活



— 
数字配电
低压配电方案（一级配电）

住宅的一级配电一般配置在低压配电室内，从变压器端引入低压电源。正常运行时，由两路市
电向正常母线和应急母线供电；当一路市电出故障后，通过母联开关由另一路市电向两段正常
母线供电；当两路市电都失去时，起动自备柴油发电机，由发电机向应急段母线供电，保证消
防负荷和重要负荷用电。

回路名称 常规方案 数字化方案（可上云平台）

基本配置 电力仪表 基本配置 电力仪表

市电进线 Emax  2（D型脱扣器）HNS-J M1M 20 Emax  2 （T/H型脱扣器）HNS-J+ COM EAM M1M30 I/O 

母联断路器 Emax  2（D型脱扣器）HNS-M M1M 20 Emax  2 （T/H型脱扣器） HNS-M+ COM EAM M1M30 I/O 

发电机进线 Emax  2（D型脱扣器） M1M 20 Emax  2 （T/H型脱扣器）+ COM EAM M1M30 I/O 

市发电切换 Emax  2（D型脱扣器） M1M 20 Emax  2 （T/H型脱扣器）+ COM EAM+ATS022 M1M30 I/O 

无功功率补偿 RCR(R14%+CLMD) RVC RCR(R14%+CLMD) RVT+M1M20 I/O 

馈线 Tmax XT（TMD、TMA脱扣器） M1M 15-U/I Tmax XT（Ekip电子脱扣器）+ COM EAM M1M 20C I/RO 

防雷保护 POD+OVR  - POD+eOVR  - 

智能升级
可选数字化方案，
助力智慧小区建设

设计优化
确保上下级协调配
合动作

完美结合
柜体与产品、产品与产品之
间完美结合，确保最佳性能

方案全覆盖
覆盖全部电气应用，
保障可靠供电

API

客户第三方服务

POD+OVR
POD+OVR

M1M

M1M M1M M1M M1M M1M M1M

R14%+CLMDR14%+CLMD

M1M

M1M

M1M M1M

Tmax XT
Tmax XTTmax XTTmax XT

Emax2 HNS

Emax2 HNS

Emax2 HNS Emax2

Emax2

M1M

手机/PC-WEB终端

ABB Ability EAM 
云平台

注：断路器型号后缀“HNS”表示该断路器已内置“两进一母联”切换功能：HNS-J(进线)；HNS-M(母联)，无需另配控制器。
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MDmax	ST低压开关柜秉承了MDmax系统一贯先进的质量标准和制作工艺，并可融合云计
算、大数据、物联网和智能传感器等技术，通过将智能设备接入云端平台，可随时随地对配
电系统远程监测、优化、管理、预测，依托ABB核心的设备预测性维护算法，实现全面的资
产管理和有目的性的设备维护，提升效率，节省运营成本。

智能高效
结合数字化电气产品，
智能方案灵活可选

高可用性
设计灵活紧凑，单柜最
多可装36个回路

安全可靠
完全的型式试验；防电
弧设计；关键部位测温

坚固耐用
独特拼装技术，双
折边柜体骨架

Lite Panel

+
Cartridge+Modbus
TCP XT

Emax2 HST New XT2 M4M30

4G无线路由器

边缘网关

工业交换机

测温天线

母排测温器 抽屉测温插件

测温读写器

Lan1

Lan2

Modbus TCP3T有线测温

EDCS智能配电控制系统
移动运维实时告警

配电系统监测功能

能耗分析管理功能

资产健康管理功能

TCP/IP通讯

RS485通讯

自带内部连线

无线射频

固定运维终端 移动运维手持终端

EAM 能效优化与资产健康管理平台

高速广域通讯

边缘控制 智慧产品 在线测温
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— 
数字配电
EFPS电气火灾监控系统

CME壁挂式电气
火灾监控设备

IRTD独立式电气火灾
监控探测器

至消防图形
显示装置

DRTD组合式电
气火灾监控探测
器

ZR-RVVSP2×1.5mm2屏蔽双绞线 至其他监控点位
单个CME可最多连接
512个点位

电弧故障监测

注：DRTD可升级为
IRTD，实现更强大的
探测和测量功能。

T为温度传感器；
R为剩余电流互感器。

CME壁挂式
监控设备

DRTD

T T T T

R R R R

DRTD DRTD DRTD

分布式架构
更稳定的运行和监测

1024点位
采用级联方式

人性化设计
触摸式人机交互，方便
调试及系统分析

全电量检测
IRTD可直接替换传统仪表

随着城市化进程的大力推进，居民生活用电的大幅度增加。电作为一种潜在
的点火源，也已悄悄进入生活的各个方面，近年来，居民家庭火灾起数、人员
伤亡所占比例呈现逐年上升的趋势。电气火灾在城乡经济繁荣的形势下，给
人们的生命和财产的损失与日俱增，而住宅的电气火灾更是直接威胁到人
们的生命安全。
ABB精锐系列电气火灾监控系统，是ABB依据国家标准专为电气火灾监控
而开发，集监测管理、故障报警、分析记录等于一体的电气火灾监控系统。

EFPS电气火灾
监控系统
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— 
ABB中国电气服务
贯穿于整个设备生命周期的服务

ABB中国电气服务，基于遍布全国的10个服务中心和众多第三方服务供应商，及ABB集团领
先的技术和丰富的服务经验，致力于为用户的配电系统和设备提供全生命周期的保障服务，
满足用户从设备安装、运行维护到退役全过程所需要的服务。

设备全生命周期管理
基于设备全生命周期管理的科学理论，ABB融汇电气设备研发、制造、服务、维护的百年经验，针对传统电力设备管理存在的局限性，推
出革命性的服务产品和解决方案。帮助用户提升设备管理水平、优化资源利用率、减少设备故障和运营成本，确保供电安全可靠性，从
而进一步推动实现客户资产的保值增值与绩效改善。

设备性能衰退

服务协议

设备生命周期

客
户

价
值

故障维修

大修

预防性维护

升级、改造

•  安装和调试
•  培训

•  备品备件
•  维护
•  工程和咨询

•  退役服务
•  更换

•  技术支持与维修
•  高级服务
•  扩展、升级和改造

服务业务类型

安装调试 技术培训 备品备件 设备巡检

现场维修

工程咨询 数字化系统 系统扩容 设备延寿 设备整体
更换

培训样机

预防性维修

一站式服务 设备升级维护保养 返厂维修 智能化方案

设备改造

安装调试 培训 备品备件 维护保养 维修 工程咨询
数字化升
级服务

扩展 /升
级/改造

退役服务 更换服务

服务协议

辐射全国的网络
3个检修中心
10个服务中心
130家服务供应商

7x24小时服务
服务热线：800-820-9696/400-820-9696
网络平台-服务e速达

一站式服务
技术咨询、安装/调试指导、检测评估、维
护保养、应急抢险、升级改造、备品备件及
客户培训等
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—
ABB 全方位智慧家园解决方案
根据客户的理念，依靠 ABB领先的智能技术，ABB提供给奥
正诚园从住到行，全方位的智慧家园解决方案。

ABB 智能家居
解决方案

ABB i-bus® KNX智能家居系统能对家中的灯光、窗帘、中
央空调、场景等应用集中控制，住户可以根据自己需求进行
不同场景设置，一天24小时、一年365天，都可尽享智能生
活的舒适与乐趣。

在奥正诚园，已获得各类国际设计大奖的 ABB PEONIA® 系
列智能面板 和 i-HD 7寸智能终端，搭配 ABB 轩致系列开关
插座，让家居平添了一份美感。

ABB整体解决方案，风格统一，完美配合；ABB PEONIA® 
系列智能面板 高度集成，取代了传统3-5个面板组合才能实
现的功能，让家居显得简洁干净。

ABB i-HD 7寸智能终端 高度集成了 i-bus 智能家居 和 楼宇对讲系统，实现了万物互联，为业主带来更加舒适，
安全的居住体验；同时，ABB i-HD 系列全数字高清人脸识别系统，支持人脸、二维码、刷卡等开门功能；业
主只需“刷脸”即可轻松入户，零触碰的归家之旅，不仅解决 “忘带钥匙”的尴尬，更降低交叉接触的几率。

ABB 充电桩
解决方案

临沂市奥正房地产开发有限公司

ABB早在2010年就进入了电动汽车充电业务，产品符合欧
标、日标、国标三大标准，可以满足各种车型的充电需要。

本次应用在奥正诚园的EVinn 7kW系列交流桩内设30mA漏
电保护，全程监控漏电流，一旦出现立即切断电源输入和
输出，避免触电事故，充分保障了用户的人身安全。

ABB EVinn 7kW系列交流充电桩，圆润流线型外观设计，搭
配环形LED呼吸灯，让司机缓慢开车经过即可看出充电桩
状态，舒心满意。

ABB EVinn 7kW系列交流充电桩，配备蓝牙和小程序预约
充电功能，把充电时间设在夜间低电费区间内开始，用户就
能享受最低价电费。

奥正诚园的理念

奥正诚园是由临沂市奥正房地产开发有限公司投资建设的，定位为滨河一线城市智慧社
区。

• 美观舒适的智能家居：对北区 260 套精装房进行全屋电气智能化安装，提供给用户 24 
小时安全、稳定，随心控制的智能生活；同时尽量减少面板的数量，让家居布局简洁大方。
• 可靠安全的入户：家居安全是品质生活的保障，通过创新技术的楼宇对讲系统，在确保

业主出入安全的同时又带来便捷的体验。
• 低碳环保的出行：800 多个充电桩车位配置交流充电桩，保证业主安全绿色出行；同时

可以远程预约充电，既便捷，又可以根据电费高低，错峰充电，节约成本。

i-bus智能系统
在中国安全稳定运行

超过20年

i-bus智能系统
模块退换货及故障率在

千分之5以下

北区

260套精装房
全屋电气智能化

先进的楼宇
对讲系统
保障家居安全

地下停车场

800多个
充电桩车位

应用在全球

86个国家和地区

正常在线率

高达99.5%
EVinn 7kW系列

节约电费35%

— 
客户故事
奥正诚园：用智能电力构建智慧社区

“奥正诚园占地600亩，我们希望这里的住户能拥有人性化的生态家园。所以我们首先使用了
业内领先的ABB智能家居产品；接下来引入ABB	EVinn充电桩，这在全国都是领先与创新的理
念，住户在自己家的地下停车场就能使用电动车充电桩，环保出行。ABB全方位的智能产品，
让我们打造真正高端、全面的智慧社区成为了可能。”	临沂市奥正房地产开发有限公司总经
理，刘总表示。
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—
ABB 全方位智慧家园解决方案
根据客户的理念，依靠 ABB领先的智能技术，ABB提供给奥
正诚园从住到行，全方位的智慧家园解决方案。

ABB 智能家居
解决方案

ABB i-bus® KNX智能家居系统能对家中的灯光、窗帘、中
央空调、场景等应用集中控制，住户可以根据自己需求进行
不同场景设置，一天24小时、一年365天，都可尽享智能生
活的舒适与乐趣。

在奥正诚园，已获得各类国际设计大奖的 ABB PEONIA® 系
列智能面板 和 i-HD 7寸智能终端，搭配 ABB 轩致系列开关
插座，让家居平添了一份美感。

ABB整体解决方案，风格统一，完美配合；ABB PEONIA® 
系列智能面板 高度集成，取代了传统3-5个面板组合才能实
现的功能，让家居显得简洁干净。

ABB i-HD 7寸智能终端 高度集成了 i-bus 智能家居 和 楼宇对讲系统，实现了万物互联，为业主带来更加舒适，
安全的居住体验；同时，ABB i-HD 系列全数字高清人脸识别系统，支持人脸、二维码、刷卡等开门功能；业
主只需“刷脸”即可轻松入户，零触碰的归家之旅，不仅解决 “忘带钥匙”的尴尬，更降低交叉接触的几率。

ABB 充电桩
解决方案

临沂市奥正房地产开发有限公司

ABB早在2010年就进入了电动汽车充电业务，产品符合欧
标、日标、国标三大标准，可以满足各种车型的充电需要。

本次应用在奥正诚园的EVinn 7kW系列交流桩内设30mA漏
电保护，全程监控漏电流，一旦出现立即切断电源输入和
输出，避免触电事故，充分保障了用户的人身安全。

ABB EVinn 7kW系列交流充电桩，圆润流线型外观设计，搭
配环形LED呼吸灯，让司机缓慢开车经过即可看出充电桩
状态，舒心满意。

ABB EVinn 7kW系列交流充电桩，配备蓝牙和小程序预约
充电功能，把充电时间设在夜间低电费区间内开始，用户就
能享受最低价电费。

奥正诚园的理念

奥正诚园是由临沂市奥正房地产开发有限公司投资建设的，定位为滨河一线城市智慧社
区。

• 美观舒适的智能家居：对北区 260 套精装房进行全屋电气智能化安装，提供给用户 24 
小时安全、稳定，随心控制的智能生活；同时尽量减少面板的数量，让家居布局简洁大方。
• 可靠安全的入户：家居安全是品质生活的保障，通过创新技术的楼宇对讲系统，在确保

业主出入安全的同时又带来便捷的体验。
• 低碳环保的出行：800 多个充电桩车位配置交流充电桩，保证业主安全绿色出行；同时

可以远程预约充电，既便捷，又可以根据电费高低，错峰充电，节约成本。

i-bus智能系统
在中国安全稳定运行

超过20年

i-bus智能系统
模块退换货及故障率在

千分之5以下

北区

260套精装房
全屋电气智能化

先进的楼宇
对讲系统
保障家居安全

地下停车场

800多个
充电桩车位

应用在全球

86个国家和地区

正常在线率

高达99.5%
EVinn 7kW系列

节约电费35%

— 
ABB全方位智慧家园解决方案

根据客户的理念，依靠ABB领先的智能技术，ABB提供给奥正诚园从住到行，全方位的智慧家
园解决方案。

在奥正诚园，已获得各类国际设计大奖的 ABB PEONIA 系
列智能面板 和 i-HD 7寸智能终端，搭配 ABB 轩致系列开关
插座，让家居平添了一份美感。

ABB整体解决方案，风格统一，完美配合；ABB PEONIA 系
列智能面板 高度集成，取代了传统3-5个面板组合才能实现
的功能，让家居显得简洁干净。
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— 
参考项目

北京
北京远洋天著春秋二期
北京鎏庄金茂府
恒大未来城
棠颂别墅一期二期
泰禾西府大院
和裕林肯时代
金科王府
懋源璟岳
御景湾 
 
上海
复兴珑御
滨江凯旋门二期
九龙仓静安花园
中信九庐 
 
广州
广州铂士湾
广佛新世界
时代-大家

保利中景花园
华标峰湖御境
南驰花都都湖国际
华标峰湖御境
 
深圳
侨城坊
立润富达广场
金众麒麟公馆
天玑公馆
京基御景半山
宝荷欣苑
佳兆业金沙湾 
半岛城邦三期
 
南京
嘉誉山
朗诗金象红树林
银城君颐东方
璞樾钟山
胜科星洲府

银城悦见山
荣盛华府一期-三期
 
天津
四季汇
翰林公馆
平泰大厦住宅部分
天津海河金茂府
 
郑州
清风公馆
康桥东麓园
珑湖上镜
泷水上镜
郑州北龙湖金茂府
 
武汉
中海万松九里
中海二七滨江
……
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—
样本资料中心
ABB电气行业和产品解决方案，一键获取！

关注“ABB电气微信服务号”之后，在
电气全书菜单栏，点击“样本资料中心”，
即可进入由“产品中心”、“客户案例”和“资
料下载”三大版块集成信息库。

您可以在“样本资料中心”的“资料下载”
模块，根据清晰的分类查找样本，也可通
过“关键词”搜索，浏览、下载或分享任何
所需信息资料。强大的搜索功能，无论输
入样本中的标题或内文中包含的关键词都
可匹配到相应资料！

01

02

—
     ABB电气

     中国

马上扫码关注

ABB电气微信服务号，

将您的随身ABB电气“微助理”

装入口袋。
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样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。 1S
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—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB ( 中国 ) 客户服务热线
电话 : 400-820 9696
　　　800-820 9696（仅针对固定电话）
电邮 : contact.center@cn.abb.com

ABB电气微信服务号 ABB电气微信订阅号ABB电气官方网站
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