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安装方式 门上安装 门上安装 底座安装 

(模块化DIN导轨)

凸轮开关类型 OC10_PN_ OC10_KN_ OC16_PN_ OC16_RN_ OC25_PN_ OC25_RN_ OC25_PX_ OC25_KN_ OC25_KX_ OC25_MN_

卡扣安装

标准手柄

卡扣安装

钥匙操作手柄

卡扣安装

标准手柄

螺钉安装

标准手柄

卡扣安装

标准手柄

螺钉安装

标准手柄

卡扣安装 卡扣安装 卡扣安装

标准手柄 钥匙操作手柄 钥匙操作手柄

圆形前圈 圆形前圈

Ith                                                    A 10 10 16 16 25 25 25 25 25 25

标准凸轮开关

通断开关 x x x x x x x x x x

转换开关 x x x x x x x x x

旁路开关 x x x x

多档开关 x x x x x x

电机控制开关

通风开关 x x x x x

转向开关 x x x

星三角转换开关 x x x

相位变换开关 

（双速电机

Dahlander）

x x x

泵启动开关 x x x x x

停止开关 x x x x

启动开关 x x x x x x x

电压表测量开关 x x x x x x x

电流表测量开关 x x x x x x x

电压电流表测量开关 x x x

二进制开关 x x x

产品一览表
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安装方式 门上安装 门上安装 底座安装 

(模块化DIN导轨)

凸轮开关类型 OC10_PN_ OC10_KN_ OC16_PN_ OC16_RN_ OC25_PN_ OC25_RN_ OC25_PX_ OC25_KN_ OC25_KX_ OC25_MN_

卡扣安装

标准手柄

卡扣安装

钥匙操作手柄

卡扣安装

标准手柄

螺钉安装

标准手柄

卡扣安装

标准手柄

螺钉安装

标准手柄

卡扣安装 卡扣安装 卡扣安装

标准手柄 钥匙操作手柄 钥匙操作手柄

圆形前圈 圆形前圈

Ith                                                    A 10 10 16 16 25 25 25 25 25 25

标准凸轮开关

通断开关 x x x x x x x x x x

转换开关 x x x x x x x x x

旁路开关 x x x x

多档开关 x x x x x x

电机控制开关

通风开关 x x x x x

转向开关 x x x

星三角转换开关 x x x

相位变换开关 

（双速电机

Dahlander）

x x x

泵启动开关 x x x x x

停止开关 x x x x

启动开关 x x x x x x x

电压表测量开关 x x x x x x x

电流表测量开关 x x x x x x x

电压电流表测量开关 x x x

二进制开关 x x x

附件

手柄 备用钥匙

徽板 连接跳线

底座安装套件 保护后盖

标牌 螺母扳手工具
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CamWeb2  –  一流的配置工具，强大、快捷、友好

用户可以根据自身需求使用配置工具CamWeb2量身定制凸轮

开关。

 为您量身设计的凸轮开关

     https://camweb2.com

确保及时交货

精细供应链加上本土化生产，有力保障快速交付

 随时满足您的定制需求

ABB品牌  —  高品质保证

OC系列凸轮开关带有ABB商标

 为您的产品贴有代表一流品质和性能的标志

高性能凸轮开关

电气参数满足各种切换控制应用需求。坚固耐用的模块化设计

可承受更苛刻的应用场合。

 让您称心如意的凸轮开关

以安全为核心的设计

带有防触摸隧道端子（IP20）和高防护等级的手柄（IP54、 

IP65和IP67），时刻确保操作安全

 保障安装和操作安全

多种安装方案

柜门和底部安装，门上安装使用卡扣手柄。

 安装快速简单，节约时间和成本

ABB的齐全产品线

ABB提供各种各样产品，包括开关、断路器、控制元件、

电缆附件、导轨组件等。

 同一品牌可提供广泛而全面的低压产品

产品概述
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ABB高品质凸轮开关性能无可挑剔，电气参数满足各种切换控制的应用需求。坚固

耐用的模块化设计，可承受更苛刻的应用场合。该系列提供标准型和定制型产品。

CamWeb2配置工具强大、快捷、友好，让定制轻松自如。

产品概述
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产品概述
选型说明- OC10
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1 OC 系列凸轮开关

2 额定电流 Ith    :  10A

3 凸轮开关代码 :  G

4 触点对数        :  01-16
   在凸轮开关中，最多 16 对触点，共 8 层，每层 2 对触点

5 安装方式及手柄类型 :

6    手柄颜色选择 :

7    触点类型 :

8    组合方式 :

9    面板刻字 :

10  标准或非标准 :

11  功能代码 :

0：无手柄  B：黑色  G：灰色  

0：无组合  

0：无额外刻字  P：额外刻字   

N：标准凸轮开关  S：非标准凸轮开关  

N：标准盒 (隧道 )式触点  G：镀金盒(隧道)式触电

门上卡扣安装 门上螺钉安装
PN : 标准手柄 RN : 标准手柄
PX : 标准手柄，圆形前圈
KN : 钥匙操作手柄
KX : 钥匙操作手柄，圆形前圈

通断开关 转换开关 多档开关
A 0 位 9 点方向，档位角度 90° U 短接线，带 0 位，档位角度 30° SO 带 0 位，档位角度 30°
A0 0 位 12 点方向，档位角度 90° URR 短接线，带 0 位，档位角度 30° , 带弹簧复位 ST 无 0 位，档位角度 30°

WS 短接线，无 0 位，档位角度 60°
电机控制开关 表计开关
ST 通风开关 V 电压表 L1，L2，L3 标识
SE 启动开关 AU 电流表
SA 停止开关 VA 电压电流表

AV 电流电压表
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产品概述 
选型说明- OC16 /OC25

0：无手柄  B: 黑色  G: 灰色  R: 红色  Y: 红黄相间  

0: 无组合  2: 双联，最多 48 对触点  3: 三联，最多 72 对触点  T: 金属轴

0: 无额外刻字  P: 额外刻字   N: 标准凸轮开关  S: 非标准凸轮开关  

N：标准盒 (隧道 )式触点  G：镀金盒(隧道)式触电

1 OC 系列凸轮开关

2 额定电流 Ith       :  16：16A，25：25A

3 凸轮开关代码 :  G

4 触点对数        :  01-72
最多 72 对触头，最多有 36 层，每层 2 对触头。对于三相电路，至少需要 3 对触
头，对于单项电路，至少 1 对触头。

5 安装方式及手柄类型 :

6    手柄颜色选择 :

7    触点类型 :

8    组合方式 :

9    面板刻字 : 10  标准或非标准 :

11  功能代码 :
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门上卡扣安装 门上螺钉安装 底座卡扣安装 底座螺钉安装
PN : 标准手柄 RN : 标准手柄 BN : 标准手柄 CF: 直接安装型加长手柄，大徽板
PM: 标准手柄，大徽板 RM: 标准手柄，大徽板 BM: 标准手柄，大徽板 C2: 直接安装型压锁式手柄 ，大徽板
PX : 标准手柄，圆形前圈
PE : 加长手柄   RE : 加长手柄 BE : 加长手柄
PF : 加长手柄，大徽板 RF : 加长手柄，大徽板 BF : 加长手柄，大徽板
P1 : 推锁式手柄 R1 : 推锁式手柄 B1 : 推锁式手柄
P2 : 压锁式手柄 大徽板 R2 : 压锁式手柄，大徽板 B2 : 压锁式手柄，大徽板
P3 : 圆形挂锁手柄 R3 : 圆形带锁手柄 B3 : 圆形挂锁手柄
KN : 钥匙操作手柄 QN: 钥匙互锁 DN: 直接安装型标准手柄 底座安装
KM: 钥匙操作手柄，大徽板 QM: 钥匙互锁，大徽板 DM: 直接安装型标准手柄，大徽板 MN: 模块化
KX : 钥匙操作手柄，圆形前圈 DE : 直接安装型加长手柄

DF : 直接安装型加长手柄，大徽板
D1 : 直接安装型推锁式手柄
D2 : 直接安装型压锁式手柄，大徽板

通断开关 转换开关 多档开关

A 0 位 9 点方向，档位角度 90° U 短接线，带 0 位，档位角度 30° SO 带 0 位，档位角度 30°

A0 0 位 12 点方向，档位角度 90° URR 短接线，带 0 位，档位角度 30° ,
带弹簧复位

MO 带 0 位，档位角度 30°，45°，90°

AF 0 位 12 点方向，档位角度 45° WS 短接线，无 0 位，档位角度 60° PO 带 0 位，档位角度 60°

R 0 位 12 点方向，档位角度

30°，带弹簧复位

UZ 无短接线，带 0 位，档位角度 30° ST 无 0 位，档位角度 30°

URZ 无短接线，带 0 位，档位角度 30° ,

带弹簧复位

MT 无 0 位，档位角度 30°，45°，90°

WZ 无短接线，无 0 位，档位角度 60° PT 无 0 位，档位角度 60°

电机控制开关 表计开关 电容开关

ST 通风开关 C 电压表 A,B,C 标识 CA 带自动位

NW 转向开关 V 电压表 L1，L2，L3 标识 CO 无自动位

SD 星三角转换 AU 电流表

P 相位变换 VA 电压电流表

SE 启动开关 AV 电流电压表

SA 停止开关
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圆形挂锁式手柄
徽板尺寸 66x66 mm，卡扣或螺钉安装

钥匙互锁标准或加长手柄
徽板尺寸 51x51 mm 或 66x66 mm，螺钉安装

三联驱动
徽板尺寸 66x66 mm，螺钉安装

挂锁式标准手柄
徽板尺寸 51x51 mm，卡扣或螺钉安装

通过 CamWeb2 配置挂锁式手柄和多联驱动选项

挂锁式加长手柄
徽板尺寸 66x66 mm，卡扣或螺钉安装

双联（同步）驱动
徽板尺寸 66x66 mm，螺钉安装

产品概述 
定制型

CamWeb2  —  一流配置工具让您亲手设计凸轮开关

强大、快捷、友好
用户可根据自身需求使用配置工具 CamWeb2 量身定制凸轮
开关。
- 配置非标准型开关
- 无需动手设计产品规格
- 应用浏览器，无需安装软件
- CamWeb2 具有丰富的附件和触点配置，总有一款开关适合您 

       

■为您量身定制的凸轮开关

如何使用 ？
1) 输入网址 https://camweb2.com 并登陆
2) 选择电流、极数和手柄类型
3) 选择角度系统并设计徽板
4) 指定触点对数
5) 连接跳线
6) 保存并发送
7) 信息输出
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技术数据

OC10 OC16 OC25

额定绝缘电压 污染等级3 V 500 690 690

额定冲击耐受电压 Uimp kV 2.5 4 4

额定发热电流 Ith A 10 16 25

额定限制短路电流 Ip (r.m.s.) kA 11) 71) 71)

最大后备熔丝额定电流 A 10 16 25

额定短时耐受电流 r.m.s. -value Icw 1s A 120 300 300

3s A 70 173 173

额定工作电流 AC-23A 3相 230 V A 7.6 15 15

400 V A 6.5 15 15

500 V A - 8.1 8.1

690 V A - 5.9 5.9

230 V A 7.2 8.7 8.7

400 V A 6.1 8.3 8.3

AC-3 3相 230 V A 7.6 12 12

400 V A 4.9 12 12

500 V A - 6.8 6.8

690 V A - 4.9 4.9

AC-3 1相 230 V A 5.3 7.2 7.2

400 V A 4.2 7.2 7.2

额定工作功率4) AC-23A 3相 230 V kW 1.8 2.6 2.6

400 V kW 3 7.5 7.5

500 V kW - 4.8 4.8

690 V kW - 4.8 4.8

AC-23A 1相 230 V kW 0.8 0.9 0.9

400 V kW 1.1 1.5 1.5

AC-3 3相 230 V kW 1.8 2.2 2.2

400 V kW 2.2 5.5 5.5

500 V kW - 4 4

690 V kW - 4 4

AC-3 1相 230 V kW 0.6 0.8 0.8

400 V kW 0.8 1.3 1.3

端子 扭矩 Nm 0.3-0.4 0.4-0.8 0.4-0.8

最大电缆截面积，单芯/多芯3) mm2 0.5-1.5 1.5-4 1.5-4

温度 存储温度 ℃ -40...+80 -40...+80 -40...+80

工作温度2) ℃ -30...+70 -30...+70 -30...+70

1) 400 V 
2) 在 40℃时降容 0% 
    在 70℃时降容 30% 
    60℃以下时电流峰值，降容 0% 
3) 仅使用铜导线 
4) 此数值仅作参考，按不同的电机制造商而异

符合 IEC60947-3 标准
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1 钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。钥匙可在任意位置拔下，配备两把钥匙。
圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

订货资料  
通断开关

OC_A7

OC_A6

OC_A5

OC_A4

OC_A3

OC_A2

OC_A1

带 0 位：9 点方向，档位角度 90°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G01PNBN00NA1 0-1 1 / 1 10 20000005 90

OC10G02PNBN00NA2 0-1 2 / 2 10 20000006 90

OC10G03PNBN00NA3 0-1 3 / 3 10 20000008 105

OC10G04PNBN00NA4 0-1 4 / 4 10 20000009 105

OC10G05PNBN00NA5 0-1 5 / 5 10 20000010 120

OC10G06PNBN00NA6 0-1 6 / 6 10 20000011 120

OC16G01PNBN00NA1 0-1 1 / 1 16 22003001 104

OC16G02PNBN00NA2 0-1 2 / 2 16 22003002 104

OC16G03PNBN00NA3 0-1 3 / 3 16 22003003 126

OC16G04PNBN00NA4 0-1 4 / 4 16 22003004 126

OC16G05PNBN00NA5 0-1 5 / 5 16 22003005 148

OC16G06PNBN00NA6 0-1 6 / 6 16 22003006 148

OC16G07PNBN00NA7 0-1 7 / 7 16 22003007 170

OC16G08PNBN00NA8 0-1 8 / 8 16 22003008 170

OC16G09PNBN00NA9 0-1 9 / 9 16 22003009 192

OC16G10PNBN00NA10 0-1 10 / 10 16 22003010 192

OC25G01PNBN00NA1 0-1 1 / 1 25 25000001 133

OC25G02PNBN00NA2 0-1 2 / 2 25 25000007 133

OC25G03PNBN00NA3 0-1 3 / 3 25 25000013 162

OC25G04PNBN00NA4 0-1 4 / 4 25 25000016 162

OC25G05PNBN00NA5 0-1 5 / 5 25 25000019 190

OC25G06PNBN00NA6 0-1 6 / 6 25 25000021 190

OC25G08PNBN00NA8 0-1 8 / 8 25 25000022 219

门上卡扣安装，钥匙操作手柄，黑底银色徽板

OC10G01KNBN00NA1 0-1 1 / 1 10 20000004 164

OC10G03KNBN00NA3 0-1 3 / 3 10 20000007 180

1

2 4

3
0

0
1

1

11

1

0

0
2

3

4

5

6

7

8
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1

1
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0
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0

0

1

2

3

4
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8 10 12

9 11

15

16

11

1

0

0
2 4

3 5 7 9 11 13

1410 1286
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订货资料  
通断开关

钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。钥匙可在任意位置拔下，配备两把钥匙。
圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

OC_A9

OC_A10

OC_A11

OC_A12

OC_A13

OC_A14

11

1

0

0

3

4

5 7 9

10

11 13 15

161412862

1

2

1

1

0

0

3

4

5 7 9

10

11 13

14

15 17 19

2018161286

1

1

0

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2018161412108642

1

1

1

2

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2422201816141210864

0

0

1

2

1

1

0

0

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2422201816141210864

1

1

1

2

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

24

25 27

282622201816141210864

0

0

15 17 19 21

22

23 25 27

282624201816

1

1

1

2

3 5 7 9

10

11 13

1412864

0

0

OC_A8

带 0 位：9 点方向，档位角度 90°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith 
A

物料号 参考价

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G01RNBN00NA1 0-1 1 / 1 16 22003011 104

OC16G02RNBN00NA2 0-1 2 / 2 16 22003012 104

OC16G03RNBN00NA3 0-1 3 / 3 16 22003013 126

OC16G04RNBN00NA4 0-1 4 / 4 16 22003014 126

OC16G05RNBN00NA5 0-1 5 / 5 16 22003015 148

OC16G06RNBN00NA6 0-1 6 / 6 16 22003016 148

OC16G07RNBN00NA7 0-1 7 / 7 16 22003017 170

OC16G08RNBN00NA8 0-1 8 / 8 16 22003018 170

OC16G09RNBN00NA9 0-1 9 / 9 16 22003019 192

OC16G10RNBN00NA10 0-1 10 / 10 16 22003020 192

OC16G11RNBN00NA11 0-1 11 / 11 16 22003021 214

OC16G12RNBN00NA12 0-1 12 / 12 16 22003022 214

OC16G13RNBN00NA13 0-1 13 / 13 16 22003023 236

OC16G14RNBN00NA14 0-1 14 / 14 16 22003024 236

OC25G01RNBN00NA1 0-1 1 / 1 25 25000004 133

OC25G02RNBN00NA2 0-1 2 / 2 25 25000009 133

OC25G03RNBN00NA3 0-1 3 / 3 25 25000015 162

OC25G04RNBN00NA4 0-1 4 / 4 25 25000017 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G01PXBN00NA1 0-1 1 / 1 25 25000003 133

OC25G02PXBN00NA2 0-1 2 / 2 25 25000008 133

OC25G03PXBN00NA3 0-1 3 / 3 25 25000014 162

OC25G04PXBN00NA4 0-1 4 / 4 25 25000018 162

门上卡扣安装，钥匙操作手柄，黑底银色徽板

OC25G01KNBN00NA1 0-1 1 / 1 25 20000012 223

OC25G03KNBN00NA3 0-1 3 / 3 25 25000010 252

门上卡扣安装，钥匙操作手柄，带圆形前圈，无刻字

OC25G01KXBN00NA1 0-1 1 / 1 25 20000013 223

OC25G02KXBN00NA2 0-1 2 / 2 25 25000005 223

OC25G03KXBN00NA3 0-1 3 / 3 25 25000011 252

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G01MNGN00NA1 0-1 1 / 1 25 25000002 157

OC25G02MNGN00NA2 0-1 2 / 2 25 25000006 157

OC25G03MNGN00NA3 0-1 3 / 3 25 25000012 186

OC25G06MNGN00NA6 0-1 6 / 6 25 25000020 214
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1
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1
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1
1
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3 5 7

862 4

0

0
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0

0

0
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1

1
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0

0

1
1

1
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钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。带同步触点。钥匙可在任意位置拔下，配备两把钥匙。

OC_A06

OC_A07

OC_A05

OC_A04

OC_A03

OC_A02

OC_A01

带 0 位：12 点方向，档位角度 90°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G01PNBN00NA01 0-1 1 / 1 10 25000024 90

OC10G02PNBN00NA02 0-1 2 / 2 10 25000025 90

OC10G03PNBN00NA03 0-1 3 / 3 10 25000027 105

OC10G04PNBN00NA04 0-1 4 / 4 10 25000028 105

OC10G05PNBN00NA05 0-1 5 / 5 10 25000029 120

OC10G06PNBN00NA06 0-1 6 / 6 10 25000030 120

OC16G01PNBN00NA01 0-1 1 / 1 16 22003025 104

OC16G02PNBN00NA02 0-1 2 / 2 16 22003026 104

OC16G03PNBN00NA03 0-1 3 / 3 16 22003027 126

OC16G04PNBN00NA04 0-1 4 / 4 16 22003028 126

OC16G05PNBN00NA05 0-1 5 / 5 16 22003029 148

OC16G06PNBN00NA06 0-1 6 / 6 16 22003030 148

OC16G07PNBN00NA07 0-1 7 / 7 16 22003031 170

OC16G08PNBN00NA08 0-1 8 / 8 16 22003032 170

OC16G09PNBN00NA09 0-1 9 / 9 16 22003033 192

OC16G10PNBN00NA010 0-1 10 / 10 16 22003034 192

OC25G01PNBN00NA01 0-1 1 / 1 25 25000033 133

OC25G02PNBN00NA02 0-1 2 / 2 25 25000035 133

OC25G03PNBN00NA03 0-1 3 / 3 25 25000038 162

OC25G04PNBN00NA04 0-1 4 / 4 25 25000039 162

OC25G05PNBN00NA05 0-1 5 / 5 25 25000040 190

OC25G06PNBN00NA06 0-1 6 / 6 25 25000042 190

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G01RNBN00NA01 0-1 1 / 1 25 25000463 133

OC25G02RNBN00NA02 0-1 2 / 2 25 25000464 133

OC25G03RNBN00NA03 0-1 3 / 3 25 25000462 162

门上卡扣安装，钥匙操作手柄，黑底银色徽板

OC10G01KNBN00NA01 0-1 1 / 1 10 25000023 164

OC10G03KNBN00NA03 0-1 3 / 3 10 25000026 180

OC25G01KNBN00NA01 0-1 1 / 1 25 25000031 223

OC25G03KNBN00NA03 0-1 3 / 3 25 25000036 252

1
1

1

0

0

3 5 7 9 11

1210

13 15

16148642

订货资料  
通断开关
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0 1
1

2 4

3 5 7 9 11 13 15

1614121086
0
1

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G01RNBN00NA01 0-1 1 / 1 10 25000544 90

OC10G02RNBN00NA02 0-1 2 / 2 10 25000541 90

OC10G03RNBN00NA03 0-1 3 / 3 10 25000542 105

OC10G04RNBN00NA04 0-1 4 / 4 10 25000543 105

OC16G01RNBN00NA01 0-1 1 / 1 16 22003035 104

OC16G02RNBN00NA02 0-1 2 / 2 16 22003036 104

OC16G03RNBN00NA03 0-1 3 / 3 16 22003037 126

OC16G04RNBN00NA04 0-1 4 / 4 16 22003038 126

OC16G05RNBN00NA05 0-1 5 / 5 16 22003039 148

OC16G06RNBN00NA06 0-1 6 / 6 16 22003040 148

OC16G07RNBN00NA07 0-1 7 / 7 16 22003041 170

OC16G08RNBN00NA08 0-1 8 / 8 16 22003042 170

OC16G09RNBN00NA09 0-1 9 / 9 16 22003043 192

OC16G10RNBN00NA010 0-1 10 / 10 16 22003044 192

OC16G11RNBN00NA011 0-1 11 / 11 16 22003045 214

OC16G12RNBN00NA012 0-1 12 / 12 16 22003046 214

OC16G13RNBN00NA013 0-1 13 / 13 16 22003047 236

OC16G14RNBN00NA014 0-1 14 / 14 16 22003048 236

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G01MNGN00NA01 0-1 1 / 1 25 25000032 157

OC25G02MNGN00NA02 0-1 2 / 2 25 25000034 157

OC25G03MNGN00NA03 0-1 3 / 3 25 25000037 186

OC25G06MNGN00NA06 0-1 6 / 6 25 25000041 214

钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。带同步触点。钥匙可在任意位置拔下，
配备两把钥匙。

带0位：12 点方向，档位角度 90°

OC_A08

OC_A09

OC_A10

OC_A11

OC_A12

OC_A13

OC_A14

1
1

1

0

0
2

3 5 7 9

10

11 13 15 17 19

2018161412864

0

0

1

1

2

3 5

6

7 9

10

13 15 17 19

20181614

11

1284

1

1
1

1

0

0
2

3 5

6

7 9 11 13 15 17 19 21 23

242220181614121084

10

0

1

1

42

3 5 7 9

10

11 13 15 17 19 21 23

2422201816141286

1

1

2

3 5 7 9

10

11 13 15 17 19 21

22

23 25 27

2826242018161412864

1

0

0

1
1

1

0

0

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

282624222018161412108642

订货资料  
通断开关
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带 0 位，12 点方向，档位角度 45°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith 
 A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G01PNBN00NAF1 0-1 1 / 1 16 22003049 104

OC16G02PNBN00NAF2 0-1 2 / 2 16 22003050 104

OC16G03PNBN00NAF3 0-1 3 / 3 16 22003051 126

OC16G04PNBN00NAF4 0-1 4 / 4 16 22003052 126

OC16G05PNBN00NAF5 0-1 5 / 5 16 22003053 148

OC16G06PNBN00NAF6 0-1 6 / 6 16 22003054 148

OC16G07PNBN00NAF7 0-1 7 / 7 16 22003055 170

OC16G08PNBN00NAF8 0-1 8 / 8 16 22003056 170

OC16G09PNBN00NAF9 0-1 9 / 9 16 22003057 192

OC16G10PNBN00NAF10 0-1 10 / 10 16 22003058 192

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G01RNBN00NAF1 0-1 1 / 1 16 22003059 104

OC16G02RNBN00NAF2 0-1 2 / 2 16 22003060 104

OC16G03RNBN00NAF3 0-1 3 / 3 16 22003061 126

OC16G04RNBN00NAF4 0-1 4 / 4 16 22003062 126

OC16G05RNBN00NAF5 0-1 5 / 5 16 22003063 148

OC16G06RNBN00NAF6 0-1 6 / 6 16 22003064 148

OC16G07RNBN00NAF7 0-1 7 / 7 16 22003065 170

OC16G08RNBN00NAF8 0-1 8 / 8 16 22003066 170

OC16G09RNBN00NAF9 0-1 9 / 9 16 22003067 192

OC16G10RNBN00NAF10 0-1 10 / 10 16 22003068 192

OC16G11RNBN00NAF11 0-1 11 / 11 16 22003069 214

OC16G12RNBN00NAF12 0-1 12 / 12 16 22003070 214

OC16G13RNBN00NAF13 0-1 13 / 13 16 22003071 236

OC16G14RNBN00NAF14 0-1 14 / 14 16 22003072 236

OC_AF7

OC_AF8

OC_AF9

OC_AF10

OC_AF11

OC_AF12

OC_AF13

OC_AF14

OC_AF6

OC_AF5

OC_AF4

OC_AF3

OC_AF2

OC_AF1

1

1
0

0
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2

3

4

1

1
0

0
1

3

2 4

1

0
1

0
1

3 5 7

2 864

10
1

0
1

3 5 7

2 864

1
1

0

0
1

3 5 7 9 11

2 10 12864

10 1

0
1

3 5 7 9 11

2 10 12864

1510
1

0
1

3 5 7 9 11 13

162 10 1412864

11
0

1
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3 5 7 9 1511 13

162 10 1412864

2018

1

1

1

0

0 3 5 7 9 15 17 1911 13

162 10 1412864

10 1

0
1

3 5 7 9 15 17 1911 13

201816142 10 12864

15 17 19 21 23

22 2420

1

10
1 3 5 7 9 11 13

181614122 10864
0

17 19 21 23

22 24

1

0
1

0
1 3 5 7 9 11 1513

20181610 14122 864

23 25 27

28262422201816

10
1

0
1

3 5 7 9 11 15 17 19 2113

10 14122 864

21 23 25 27

22 2826242018

1

10
1 3 5 7 9 15 17 1911 13

16142 10 12864
0  

订货资料  
通断开关
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OC_R6

OC_R7

OC_R8

OC_R9

OC_R10

OC_R11

OC_R12

OC_R13

OC_R14

OC_R5

OC_R4

OC_R3

OC_R2

OC_R1

带 0 位，12 点方向，档位角度 30°，带弹簧复位

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G01PNBN00NR1 0-1R 1 / 1 16 22003073 104

OC16G02PNBN00NR2 0-1R 2 / 2 16 22003074 104

OC16G03PNBN00NR3 0-1R 3 / 3 16 22003075 126

OC16G04PNBN00NR4 0-1R 4 / 4 16 22003076 126

OC16G05PNBN00NR5 0-1R 5 / 5 16 22003077 148

OC16G06PNBN00NR6 0-1R 6 / 6 16 22003078 148

OC16G07PNBN00NR7 0-1R 7 / 7 16 22003079 170

OC16G08PNBN00NR8 0-1R 8 / 8 16 22003080 170

OC16G09PNBN00NR9 0-1R 9 / 9 16 22003081 192

OC16G10PNBN00NR10 0-1R 10 / 10 16 22003082 192

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G01RNBN00NR1 0-1R 1 / 1 16 22003083 104

OC16G02RNBN00NR2 0-1R 2 / 2 16 22003084 104

OC16G03RNBN00NR3 0-1R 3 / 3 16 22003085 126

OC16G04RNBN00NR4 0-1R 4 / 4 16 22003086 126

OC16G05RNBN00NR5 0-1R 5 / 5 16 22003087 148

OC16G06RNBN00NR6 0-1R 6 / 6 16 22003088 148

OC16G07RNBN00NR7 0-1R 7 / 7 16 22003089 170

OC16G08RNBN00NR8 0-1R 8 / 8 16 22003090 170

OC16G09RNBN00NR9 0-1R 9 / 9 16 22003091 192

OC16G10RNBN00NR10 0-1R 10 / 10 16 22003092 192

OC16G11RNBN00NR11 0-1R 11 / 11 16 22003093 214

OC16G12RNBN00NR12 0-1R 12 / 12 16 22003094 214

OC16G13RNBN00NR13 0-1R 13 / 13 16 22003095 236

OC16G14RNBN00NR14 0-1R 14 / 14 16 22003096 236

1

0
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0
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2 4
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0
1

0
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1

0
1
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0
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0
1
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1
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0
1
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0
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0
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0
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9 15 17
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0

0
1 3 5 7 11 13
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15 17 19 21 23 25 271

1
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0 1 3 5 7 9 11 13

2018162 10 1412864

订货资料  
通断开关
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151 3 5 7 9 11 131 20

162 10 1412864
1

2
0

2

1

1

3 5 7 9 11

2 10 12864

0

1 20

1 3 5 7

2 864

2

1
0

1 20

带 0 位，档位角度 30°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 10 25000044 90

OC10G04PNBN00NU2 1-0-2 2 / 4 10 25000045 105

OC10G06PNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 10 25000047 120

OC10G08PNBN00NU4 1-0-2 4 / 8 10 25000048 136

OC16G02PNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 16 22003097 104

OC16G04PNBN00NU2 1-0-2 2 / 4 16 22003098 126

OC16G06PNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 16 22003099 148

OC16G08PNBN00NU4 1-0-2 4 / 8 16 22003100 170

OC16G10PNBN00NU5 1-0-2 5 / 10 16 22003101 192

OC16G12PNBN00NU6 1-0-2 6 / 12 16 22003102 214

OC25G02PNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 25 25000051 133

OC25G04PNBN00NU2 1-0-2 2 / 4 25 25000055 162

OC25G06PNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 25 25000060 190

OC25G08PNBN00NU4 1-0-2 4 / 8 25 25000063 219

门上卡扣安装，钥匙操作手柄，黑底银色徽板

OC10G02KNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 10 25000043 164

OC10G06KNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 10 25000046 195

OC25G02KNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 25 25000049 223

OC25G06KNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 25 25000058 280

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 16 22003103 104

OC16G04RNBN00NU2 1-0-2 2 / 4 16 22003104 126

OC16G06RNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 16 22003105 148

OC16G08RNBN00NU4 1-0-2 4 / 8 16 22003106 170

OC16G10RNBN00NU5 1-0-2 5 / 10 16 22003107 192

OC16G12RNBN00NU6 1-0-2 6 / 12 16 22003108 214

OC25G02RNBN00NU1 1-0-2 1 / 2 25 25000053 133

OC25G04RNBN00NU2 1-0-2 2 / 4 25 25000057 162

OC25G06RNBN00NU3 1-0-2 3 / 6 25 25000062 190

OC25G08RNBN00NU4 1-0-2 4 / 8 25 25000065 219

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G02PXBN00NU1 1-0-2 1 / 2 25 25000052 133

OC25G04PXBN00NU2 1-0-2 2 / 4 25 25000056 162

OC25G06PXBN00NU3 1-0-2 3 / 6 25 25000061 190

OC25G08PXBN00NU4 1-0-2 4 / 8 25 25000064 219

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G02MNGN00NU1 1-0-2 1 / 2 25 25000050 157

OC25G04MNGN00NU2 1-0-2 2 / 4 25 25000054 186

OC25G06MNGN00NU3 1-0-2 3 / 6 25 25000059 214

钥匙操作手柄和带位置指示的徽板。钥匙可在任意位置拔下，配备两把钥匙。圆形前圈：
在位置指示位于柜门上的情况下使用。

OC_U4

OC_U5

OC_U6

OC_U3

OC_U2

OC_U1

订货资料
转换开关
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订货资料
转换开关

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

带 0 位，档位角度 30° , 两侧弹簧复位

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NURR1 1R-0-2R 1 / 2 10 25000066 90

OC10G06PNBN00NURR3 1R-0-2R 3 / 6 10 25000067 120

OC16G02PNBN00NURR1 1R-0-2R 1 / 2 16 22003109 104

OC16G04PNBN00NURR2 1R-0-2R 2 / 4 16 22003110 126

OC16G06PNBN00NURR3 1R-0-2R 3 / 6 16 22003111 148

OC16G08PNBN00NURR4 1R-0-2R 4 / 8 16 22003112 170

OC16G10PNBN00NURR5 1R-0-2R 5 / 10 16 22003113 192

OC16G12PNBN00NURR6 1R-0-2R 6 / 12 16 22003114 214

OC25G02PNBN00NURR1 1R-0-2R 1 / 2 25 25000069 133

OC25G04PNBN00NURR2 1R-0-2R 2 / 4 25 25000070 162

OC25G06PNBN00NURR3 1R-0-2R 3 / 6 25 25000073 190

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NURR1 1R-0-2R 1 / 2 16 22003115 104

OC16G04RNBN00NURR2 1R-0-2R 2 / 4 16 22003116 126

OC16G06RNBN00NURR3 1R-0-2R 3 / 6 16 22003117 148

OC16G08RNBN00NURR4 1R-0-2R 4 / 8 16 22003118 170

OC16G10RNBN00NURR5 1R-0-2R 5 / 10 16 22003119 192

OC16G12RNBN00NURR6 1R-0-2R 6 / 12 16 22003120 214

OC25G04RNBN00NURR2 1R-0-2R 2 / 4 25 25000072 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G04PXBN00NURR2 1R-0-2R 2 / 4 25 25000071 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G02MNGN00NURR1 1R-0-2R 1 / 2 25 25000068 157

OC_URR3

OC_URR4

OC_URR5

OC_URR6

OC_URR2

OC_URR1

1 2 1 3 5 70

1
2

2

86

9 11

12104

0

1 2 1 3 5 70

1
2

2

864

0

1 2 1 30

4
1

2

2
0

1511 0 2

1
0

3 5 7 9 11 13

162

2

10 1412864

15 17 19

2018

11 0 2

1
0
2

3 5 7 9 11 13

162 10 1412864

17 19 21 23

22 24

1511 0 2

1
0
2

3 5 7 9 11 13

2018162 10 1412864
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手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

无 0 位：档位角度 60°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NWS1 1-2 1 / 2 10 25000074 90

OC10G04PNBN00NWS2 1-2 2 / 4 10 25000075 105

OC10G06PNBN00NWS3 1-2 3 / 6 10 25000076 120

OC10G08PNBN00NWS4 1-2 4 / 8 10 25000077 136

OC16G02PNBN00NWS1 1-2 1 / 2 16 22003121 104

OC16G04PNBN00NWS2 1-2 2 / 4 16 22003122 126

OC16G06PNBN00NWS3 1-2 3 / 6 16 22003123 148

OC16G08PNBN00NWS4 1-2 4 / 8 16 22003124 170

OC16G10PNBN00NWS5 1-2 5 / 10 16 22003125 192

OC16G12PNBN00NWS6 1-2 6 / 12 16 22003126 214

OC25G02PNBN00NWS1 1-2 1 / 2 25 25000079 133

OC25G04PNBN00NWS2 1-2 2 / 4 25 25000083 162

OC25G06PNBN00NWS3 1-2 3 / 6 25 25000087 190

OC25G08PNBN00NWS4 1-2 4 / 8 25 25000090 219

OC25G10PNBN00NWS5 1-2 5 / 10 25 25000093 247

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NWS1 1-2 1 / 2 16 22003127 104

OC16G04RNBN00NWS2 1-2 2 / 4 16 22003128 126

OC16G06RNBN00NWS3 1-2 3 / 6 16 22003129 148

OC16G08RNBN00NWS4 1-2 4 / 8 16 22003130 170

OC16G10RNBN00NWS5 1-2 5 / 10 16 22003131 192

OC16G12RNBN00NWS6 1-2 6 / 12 16 22003132 214

OC25G02RNBN00NWS1 1-2 1 / 2 25 25000081 133

OC25G04RNBN00NWS2 1-2 2 / 4 25 25000085 162

OC25G06RNBN00NWS3 1-2 3 / 6 25 25000089 190

OC25G08RNBN00NWS4 1-2 4 / 8 25 25000092 219

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G02PXBN00NWS1 1-2 1 / 2 25 25000080 133

OC25G04PXBN00NWS2 1-2 2 / 4 25 25000084 162

OC25G06PXBN00NWS3 1-2 3 / 6 25 25000088 190

OC25G08PXBN00NWS4 1-2 4 / 8 25 25000091 219

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G02MNGN00NWS1 1-2 1 / 2 25 25000078 157

OC25G04MNGN00NWS2 1-2 2 / 4 25 25000082 186

OC25G06MNGN00NWS3 1-2 3 / 6 25 25000086 214

1 15 17 191 3 5 7 9 11 132

1
2018162

2

10 1412864

1 2 151 3 5 7 9 11 13

1
2

162 10 1412864

1 2 1 3 5 7 9 11

1
2

2 10 12864

1 2 1 3 5 7

1
2

2 864

1

1

2

2 1 3

2 4

接线图（OC_WS_）

OC_WS5

OC_WS4

OC_WS3

OC_WS2

OC_WS1

OC_WS6

1 2

1

1

2

3 5 7 9 15 17 19 21 2311 13

22 242018162 10 1412864

订货资料
转换开关
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16

11 2

1

3 5 7 9 1511 13

2

2

10 1412864

11

1

3 5 7 9 11

2

2

2

10 12864

1

11 2

2

3 5 7

2 864

无 0位，档位角度 60°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

订货号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02PNBN00NWZ1 1-2 1 / 2 16 22003157 104

OC16G04PNBN00NWZ2 1-2 2 / 4 16 22003158 126

OC16G06PNBN00NWZ3 1-2 3 / 6 16 22003159 148

OC16G08PNBN00NWZ4 1-2 4 / 8 16 22003160 170

OC16G10PNBN00NWZ5 1-2 5 / 10 16 22003161 192

OC16G12PNBN00NWZ6 1-2 6 / 12 16 22003162 214

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NWZ1 1-2 1 / 2 16 22003163 104

OC16G04RNBN00NWZ2 1-2 2 / 4 16 22003164 126

OC16G06RNBN00NWZ3 1-2 3 / 6 16 22003165 148

OC16G08RNBN00NWZ4 1-2 4 / 8 16 22003166 170

OC16G10RNBN00NWZ5 1-2 5 / 10 16 22003167 192

OC16G12RNBN00NWZ6 1-2 6 / 12 16 22003168 214

OC_WZ1

OC_WZ2

OC_WZ3

OC_WZ4

OC_WZ5

OC_WZ6

1

1
2

1 2 3

2 4

11 2

1

3 5 7 9 15 17 1911 13

2018162

2

10 1412864

21 2315 17 1911 2

1
2

3 5 7 9 11 13

22 242018162 10 1412864

订货资料
转换开关
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15 17 19 21 2311 0 2 3 5 7 9 11 13

1
0
2

22 242018162 10 1412864

带 0 位，档位角度 30°

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02PNBN00NUZ1 1-0-2 1 / 2 16 22003133 104

OC16G04PNBN00NUZ2 1-0-2 2 / 4 16 22003134 126

OC16G06PNBN00NUZ3 1-0-2 3 / 6 16 22003135 148

OC16G08PNBN00NUZ4 1-0-2 4 / 8 16 22003136 170

OC16G10PNBN00NUZ5 1-0-2 5 / 10 16 22003137 192

OC16G12PNBN00NUZ6 1-0-2 6 / 12 16 22003138 214

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NUZ1 1-0-2 1 / 2 16 22003139 104

OC16G04RNBN00NUZ2 1-0-2 2 / 4 16 22003140 126

OC16G06RNBN00NUZ3 1-0-2 3 / 6 16 22003141 148

OC16G08RNBN00NUZ4 1-0-2 4 / 8 16 22003142 170

OC16G10RNBN00NUZ5 1-0-2 5 / 10 16 22003143 192

OC16G12RNBN00NUZ6 1-0-2 6 / 12 16 22003144 214OC_UZ3

OC_UZ4

OC_UZ5

OC_UZ6

OC_UZ2

OC_UZ1

11 0 2 3

1
0
2

2 4

11
0

2 3 5 7

1
0
2

2 864

11
0 2 3 5 7 9 11

1
0
2

2 10 12864

1511 0 2 3 5 7 9 11 13

1
0
2

162 10 1412864

15 17 1911 0 2 3 5 7 9 11 13

1
0
2

2018162 10 1412864

15 17 19 21 2311 0 2 3 5 7 9 11 13

1
0
2

22 242018162 10 1412864

带0位，档位角度 30° , 带弹簧复位

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02PNBN00NURZ1 1R-0-2R 1 / 2 16 22003145 104

OC16G04PNBN00NURZ2 1R-0-2R 2 / 4 16 22003146 126

OC16G06PNBN00NURZ3 1R-0-2R 3 / 6 16 22003147 148

OC16G08PNBN00NURZ4 1R-0-2R 4 / 8 16 22003148 170

OC16G10PNBN00NURZ5 1R-0-2R 5 / 10 16 22003149 192

OC16G12PNBN00NURZ6 1R-0-2R 6 / 12 16 22003150 214

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NURZ1 1R-0-2R 1 / 2 16 22003151 104

OC16G04RNBN00NURZ2 1R-0-2R 2 / 4 16 22003152 126

OC16G06RNBN00NURZ3 1R-0-2R 3 / 6 16 22003153 148

OC16G08RNBN00NURZ4 1R-0-2R 4 / 8 16 22003154 170

OC16G10RNBN00NURZ5 1R-0-2R 5 / 10 16 22003155 192

OC16G12RNBN00NURZ6 1R-0-2R 6 / 12 16 22003156 214

OC_URZ4

OC_URZ5

OC_URZ6

OC_URZ3

OC_URZ2

OC_URZ1

11 0 2 3

1
0
2

2 4

11 0 2 3 5 7

1
0
2

2 864

11 0 2 3 5 7 9 11

1
0
2

2 10 12864

1511 0 2 3 5 7 9 11 13

1
0
2

162 10 1412864

15 17 1911 0 2 3 5 7 9 11 13

1
0
2

2018162 10 1412864

订货资料
转换开关
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1 1+2 2 1 3 5 7 9 11

1
1+2

2

2 10 12864

1 1+2 2 151 3 5 7 9 11 13

1
1+2

2

162 10 1412864

接线图（OC_WC_，OC_UC_）

OC_UC4

OC_UC3

档位角度 30° ( 带公共中心位置和先分后合 )

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

OC25G06PNBN00NUC3 1-(1+2)

 -2  

3 / 6 25 25000102 190

OC25G08PNBN00NUC4 1-(1+2)

 -2  

4 / 8 25 25000103 219

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NWC1  1-2 1 / 2 10 25000094 90

OC10G04PNBN00NWC2  1-2 2 / 4 10 25000095 105

OC10G06PNBN00NWC3  1-2 3 / 6 10 25000096 120

OC10G08PNBN00NWC4  1-2 4 / 8 10 25000097 136

OC25G02PNBN00NWC1  1-2 1 / 2 25 25000098 133

OC25G04PNBN00NWC2  1-2 2 / 4 25 25000099 162

OC25G06PNBN00NWC3  1-2 3 / 6 25 25000100 190

OC25G08PNBN00NWC4  1-2 4 / 8 25 25000101 219

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

档位角度 60° ( 带先分后合 )

11 32

1
2

2

4

1 2 1 3 5 7

1
2

2 864

1 2 1 3 5 7 9 11

1
2

2 10 12864

OC_WC3

OC_WC2

OC_WC1

1 2 151 3 5 7 9 11 13

1
2

162 10 1412864

OC_WC4

订货资料
转换开关
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，2 档（档位角度 30° )

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NSO21 0-1-2 1 / 2 10 25000108 90

OC10G04PNBN00NSO22 0-1-2 2 / 4 10 25000109 105

OC10G06PNBN00NSO23 0-1-2 3 / 6 10 25000110 120

OC10G08PNBN00NSO24 0-1-2 4 / 8 10 25000111 136

OC16G02PNBN00NSO21 0-1-2 1 / 2 16 22003169 104

OC16G04PNBN00NSO22 0-1-2 2 / 4 16 22003170 126

OC16G06PNBN00NSO23 0-1-2 3 / 6 16 22003171 148

OC16G08PNBN00NSO24 0-1-2 4 / 8 16 22003172 170

OC25G02PNBN00NSO21 0-1-2 1 / 2 25 25000113 133

OC25G04PNBN00NSO22 0-1-2 2 / 4 25 25000116 162

OC25G06PNBN00NSO23 0-1-2 3 / 6 25 25000119 190

OC25G08PNBN00NSO24 0-1-2 4 / 8 25 25000120 219

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NSO21 0-1-2 1 / 2 16 22003190 104

OC16G04RNBN00NSO22 0-1-2 2 / 4 16 22003191 126

OC25G02RNBN00NSO21 0-1-2 1 / 2 25 25000115 133

OC25G04RNBN00NSO22 0-1-2 2 / 4 25 25000118 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G02PXBN00NSO21 0-1-2 1 / 2 25 25000114 133

OC25G04PXBN00NSO22 0-1-2 2 / 4 25 25000117 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G02MNGN00NSO21 0-1-2 1 / 2 25 25000112 157

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。

订货资料
多档开关
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订货资料
多档开关

OC_MO21

OC_MO22

OC_MO23

OC_MO24

OC_MO25

OC_MO26
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0
1
2

3 5 7

2 864
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3 5 7 9 11

2 10 12864

15 17 1911
2

0
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3 5 7 9 11 13

2018162 10 1412864

17 19 21 2315110

2

1
0

2

3 5 7 9 11 13

22 242018162 10 1412864

10
1
2

0
1
2

3

2 4

1511 2
0

1
2

0

3 5 7 9 11 13

162 10 1412864

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，2档 ( 档位角度 45°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02PNBN00NMO21 0-1-2 1 / 2 16 22003213 104

OC16G04PNBN00NMO22 0-1-2 2 / 4 16 22003214 126

OC16G06PNBN00NMO23 0-1-2 3 / 6 16 22003215 148

OC16G08PNBN00NMO24 0-1-2 4 / 8 16 22003216 170

OC16G10PNBN00NMO25 0-1-2 5 / 10 16 22003217 192

OC16G12PNBN00NMO26 0-1-2 6 / 12 16 22003218 214

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NMO21 0-1-2  1 / 2 16 22003248 104

OC16G04RNBN00NMO22 0-1-2 2 / 4 16 22003249 126

OC16G06RNBN00NMO23 0-1-2 3 / 6 16 22003250 148

OC16G08RNBN00NMO24 0-1-2 4 / 8 16 22003251 170

OC16G10RNBN00NMO25 0-1-2  5 / 10 16 22003252 192

OC16G12RNBN00NMO26 0-1-2 6 / 12 16 22003253 214
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2 864

OC_SO32

OC_SO31

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，3 档（档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G03PNBN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 10 25000121 105

OC10G06PNBN00NSO32 0-1-2-3 2 / 6 10 25000122 120

OC10G09PNBN00NSO33 0-1-2-3 3 / 9 10 25000123 150

OC10G12PNBN00NSO34 0-1-2-3 4 / 12 10 25000124 165

OC16G03PNBN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 16 22003173 126

OC16G06PNBN00NSO32 0-1-2-3 2 / 6 16 22003174 148

OC16G09PNBN00NSO33 0-1-2-3 3 / 9 16 22003175 192

OC16G12PNBN00NSO34 0-1-2-3 4 / 12 16 22003176 214

OC25G03PNBN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 25 25000126 162

OC25G06PNBN00NSO32 0-1-2-3 2 / 6 25 25000129 190

OC25G09PNBN00NSO33 0-1-2-3 3 / 9 25 25000130 247

OC25G12PNBN00NSO34 0-1-2-3 4 / 12 25 25000131 276

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03RNBN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 16 22003192 126

OC25G03RNBN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 25 25000128 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G03PXBN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 25 25000127 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G03MNGN00NSO31 0-1-2-3 1 / 3 25 25000125 186

订货资料
多档开关
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OC_PO31

OC_PO32

OC_PO33

OC_PO34

OC_PO35

OC_PO36
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，3 档（档位角度 60°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03PNBN00NPO31 0-1-2-3 1 / 3 16 22003225 126

OC16G06PNBN00NPO32 0-1-2-3 2 / 6 16 22003226 148

OC16G09PNBN00NPO33 0-1-2-3 3 / 9 16 22003227 192

OC16G12PNBN00NPO34 0-1-2-3 4 / 12 16 22003228 214

OC16G15PNBN00NPO35 0-1-2-3 5 / 15 16 22003229 259

OC16G18PNBN00NPO36 0-1-2-3 6 / 18 16 22003230 280

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03RNBN00NPO31 0-1-2-3 1 / 3 16 22003260 126

OC16G06RNBN00NPO32 0-1-2-3 2 / 6 16 22003261 148

OC16G09RNBN00NPO33 0-1-2-3 3 / 9 16 22003262 192

OC16G12RNBN00NPO34 0-1-2-3 4 / 12 16 22003263 214

OC16G15RNBN00NPO35 0-1-2-3 5 / 15 16 22003264 259

OC16G18RNBN00NPO36 0-1-2-3 6 / 18 16 22003265 280

订货资料
多档开关
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，3档 ( 档位角度 90°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03PNBN00NMO31 0-1-2-3 1 / 3 16 22003219 126

OC16G06PNBN00NMO32 0-1-2-3 2 / 6 16 22003220 148

OC16G09PNBN00NMO33 0-1-2-3 3 / 9 16 22003221 192

OC16G12PNBN00NMO34 0-1-2-3 4 / 12 16 22003222 214

OC16G15PNBN00NMO35 0-1-2-3 5 / 15 16 22003223 259

OC16G18PNBN00NMO36 0-1-2-3 6 / 18 16 22003224 280

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03RNBN00NMO31 0-1-2-3 1 / 3 16 22003254 126

OC16G06RNBN00NMO32 0-1-2-3 2 / 6 16 22003255 148

OC16G09RNBN00NMO33 0-1-2-3 3 / 9 16 22003256 192

OC16G12RNBN00NMO34 0-1-2-3 4 / 12 16 22003257 214

OC16G15RNBN00NMO35 0-1-2-3 5 / 15 16 22003258 259

OC16G18RNBN00NMO36 0-1-2-3 6 / 18 16 22003259 280
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4

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，4 档（档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NSO41 0-1-2-3-4 1 / 4 10 25000143 105

OC10G08PNBN00NSO42 0-1-2-3-4 2 / 8 10 25000144 136

OC10G12PNBN00NSO43 0-1-2-3-4 3 / 12 10 25000145 165

OC16G04PNBN00NSO41 0-1-2-3-4 1 / 4 16 22003177 126

OC16G08PNBN00NSO42 0-1-2-3-4 2 / 8 16 22003178 170

OC16G12PNBN00NSO43 0-1-2-3-4 3 / 12 16 22003179 214

OC25G04PNBN00NSO41 0-1-2-3-4 1 / 4 25 25000146 162

OC25G08PNBN00NSO42 0-1-2-3-4 2 / 8 25 25000147 219

OC25G12PNBN00NSO43 0-1-2-3-4 3 / 12 25 25000148 276

带0位，4档 ( 档位角度 45°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NMO41 0-1-2-3-4 1 / 4 16 22003231 126

OC16G08PNBN00NMO42 0-1-2-3-4 2 / 8 16 22003232 170

OC16G12PNBN00NMO43 0-1-2-3-4 3 / 12 16 22003233 214

OC16G16PNBN00NMO44 0-1-2-3-4 4 / 16 16 22003234 259

OC16G20PNBN00NMO45 0-1-2-3-4 5 / 20 16 22003235 303

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NMO41 0-1-2-3-4 1 / 4 16 22003266 126

OC16G08RNBN00NMO42 0-1-2-3-4 2 / 8 16 22003267 170

OC16G12RNBN00NMO43 0-1-2-3-4 3 / 12 16 22003268 214

OC16G16RNBN00NMO44 0-1-2-3-4 4 / 16 16 22003269 259

OC16G20RNBN00NMO45 0-1-2-3-4 5 / 20 16 22003270 303

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。1
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4

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，5 档（档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G05PNBN00NSO51 0-1-2-3-4-5 1 / 5 10 25000157 120

OC10G10PNBN00NSO52 0-1-2-3-4-5 2 / 10 10 25000158 150

OC16G05PNBN00NSO51 0-1-2-3-4-5 1 / 5 16 22003180 148

OC16G10PNBN00NSO52 0-1-2-3-4-5 2 / 10 16 22003181 192

OC25G05PNBN00NSO51 0-1-2-3-4-5 1 / 5 25 25000159 190

OC25G10PNBN00NSO52 0-1-2-3-4-5 2 / 10 25 25000160 247

OC16G05PNBN00NMO51 0-1-2-3-4-5 1 / 5 16 22003236 148

OC16G10PNBN00NMO52 0-1-2-3-4-5 2 / 10 16 22003237 192

OC16G15PNBN00NMO53 0-1-2-3-4-5 3 / 15 16 22003238 259

OC16G20PNBN00NMO54 0-1-2-3-4-5 4 / 20 16 22003239 303

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G05RNBN00NMO51 0-1-2-3-4-5 1 / 5 16 22003271 148

OC16G10RNBN00NMO52 0-1-2-3-4-5 2 / 10 16 22003272 192

OC16G15RNBN00NMO53 0-1-2-3-4-5 3 / 15 16 22003273 259

OC16G20RNBN00NMO54 0-1-2-3-4-5 4 / 20 16 22003274 303

OC_SO52

OC_SO51

1

0
1
2
3
4
5

0
1

2 3 4
5

2

3 5 7 9

10

11

12864

15 17 19

201816

1

0
1
2
3
4
5

0
1

2 3 4
5

2

3 5 7 9

10

11 13

1412864

OC_MO51

OC_MO52

OC_MO53

OC_MO54

10 1 2
3
4

5

3 5 7 9 11

0
1
2
3
4
5

2 10 12864

15 17 1910 1 2
3
4

5

3 5 7 9 11 13

0
1
2
3
4
5

2018162 10 1412864

15 17 19 21 23 25 27 29 3110 1 2
3
4

5

3 5 7 9 11 13

0
1
2
3
4
5

22 2826 3230242018162 10 1412864

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 3910 1 2
3
4

5

3 5 7 9 11 13

0
1
2
3
4
5

22 2826 3230 3634 4038242018162 10 1412864

订货资料
多档开关



 ABB / 凸轮开关 - OC / 1SXF302008C2002   4/20

4

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带 0 位，6 档 ( 档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G06PNBN00NSO61 0-1-2-3-4-5-6 1 / 6 16 22003182 148

OC16G12PNBN00NSO62 0-1-2-3-4-5-6 2 / 12 16 22003183 214

OC16G18PNBN00NSO63 0-1-2-3-4-5-6 3 / 18 16 22003184 280

OC25G06PNBN00NSO61 0-1-2-3-4-5-6 1 / 6 25 25000165 190

OC25G12PNBN00NSO62 0-1-2-3-4-5-6 2 / 12 25 25000166 276

OC25G18PNBN00NSO63 0-1-2-3-4-5-6 3 / 18 25 25000167 361

OC16G06PNBN00NMO61 0-1-2-3-4-5-6 1 / 6 16 22003240 148

OC16G12PNBN00NMO62 0-1-2-3-4-5-6 2 / 12 16 22003241 214

OC16G18PNBN00NMO63 0-1-2-3-4-5-6 3 / 18 16 22003242 280

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G06RNBN00NMO61 0-1-2-3-4-5-6 1 / 6 16 22003275 148

OC16G12RNBN00NMO62 0-1-2-3-4-5-6 2 / 12 16 22003276 214

OC16G18RNBN00NMO63 0-1-2-3-4-5-6 3 / 18 16 22003277 280

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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4

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

带0位，7档 ( 档位角度 30°）

OC16G07PNBN00NSO71 0-1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 16 22003185 170

OC25G07PNBN00NSO71 0-1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 25 25000171 219

OC16G07PNBN00NMO71 0-1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 16 22003243 170

带0位，8 档 ( 档位角度 30°）

OC16G08PNBN00NSO81 0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 16 22003186 170

OC25G08PNBN00NSO81 0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 25 25000173 219

OC16G08PNBN00NMO81 0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 16 22003244 170

带0位，9 档 ( 档位角度 30°）

OC16G09PNBN00NSO91 0-1-2-3-4-5-6-7-
8-9

1 / 9 16 22003187 192

OC25G09PNBN00NSO91 0-1-2-3-4-5-6-7-
8-9

1 / 9 25 25000175 247

OC16G09PNBN00NMO91 0-1-2-3-4-5-6-7-
8-9

1 / 9 16 22003245 192

带 0位，10 档 ( 档位角度 30°）

OC16G10PNBN00NSO10 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 16 22003188 192

OC25G10PNBN00NSO10 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 25 25000177 247

OC16G10PNBN00NMO10 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 16 22003246 192

带0位，11 档 ( 档位角度 30°）

OC16G11PNBN00NSO11 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11

1 / 11 16 22003189 214

OC25G11PNBN00NSO11 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11

1 / 11 25 25000179 276

OC16G11PNBN00NMO11 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11

1 / 11 16 22003247 214

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

带0位，7 档 ( 档位角度 30°）

OC16G07RNBN00NMO71 0-1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 16 22003278 170
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4

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带0位，8档 ( 档位角度 30°）

OC16G08RNBN00NMO81 0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 16 22003279 170

带0位，9档 ( 档位角度 30°）

OC16G09RNBN00NMO91 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9

1 / 9 16 22003280 192

带0位，10 档 ( 档位角度 30°）

OC16G10RNBN00NMO10 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 16 22003281 192

带0位，11 档 ( 档位角度 30°）

OC16G11RNBN00NMO11 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11

1 / 11 16 22003282 214
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4

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无 0 位：3 档 ( 档位角度 30° )

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G03PNBN00NST31 1-2-3 1 / 3 10 25000132 105

OC10G06PNBN00NST32 1-2-3 2 / 6 10 25000133 120

OC10G09PNBN00NST33 1-2-3 3 / 9 10 25000134 150

OC10G12PNBN00NST34 1-2-3 4 / 12 10 25000135 165

OC16G03PNBN00NST31 1-2-3 1 / 3 16 22003193 126

OC16G06PNBN00NST32 1-2-3 2 / 6 16 22003194 148

OC16G09PNBN00NST33 1-2-3 3 / 9 16 22003195 192

OC16G12PNBN00NST34 1-2-3 4 / 12 16 22003196 214

OC25G03PNBN00NST31 1-2-3 1 / 3 25 25000137 162

OC25G06PNBN00NST32 1-2-3 2 / 6 25 25000140 190

OC25G09PNBN00NST33 1-2-3 3 / 9 25 25000141 247

OC25G12PNBN00NST34 1-2-3 4 / 12 25 25000142 276

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03RNBN00NST31 1-2-3 1 / 3 16 22003211 126

OC25G03RNBN00NST31 1-2-3 1 / 3 25 25000139 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G03PXBN00NST31 1-2-3 1 / 3 25 25000138 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G03MNGN00NST31 1-2-3 1 / 3 25 25000136 186

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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4
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无0位，3档 ( 档位角度 45°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03PNBN00NMT31 1-2-3 1 / 3 16 22003283 126

OC16G06PNBN00NMT32 1-2-3 2 / 6 16 22003284 148

OC16G09PNBN00NMT33 1-2-3 3 / 9 16 22003285 192

OC16G12PNBN00NMT34 1-2-3 4 / 12 16 22003286 214

OC16G15PNBN00NMT35 1-2-3 5 / 15 16 22003287 259

OC16G18PNBN00NMT36 1-2-3 6 / 18 16 22003288 280

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G03RNBN00NMT31 1-2-3 1 / 3 16 22003312 126

OC16G06RNBN00NMT32 1-2-3 2 / 6 16 22003313 148

OC16G09RNBN00NMT33 1-2-3 3 / 9 16 22003314 192

OC16G12RNBN00NMT34 1-2-3 4 / 12 16 22003315 214

OC16G15RNBN00NMT35 1-2-3 5 / 15 16 22003316 259

OC16G18RNBN00NMT36 1-2-3 6 / 18 16 22003317 280

订货资料
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无0位，4 档 ( 档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NST41 1-2-3-4 1 / 4 10 25000149 105

OC10G08PNBN00NST42 1-2-3-4 2 / 8 10 25000150 136

OC10G12PNBN00NST43 1-2-3-4 3 / 12 10 25000151 165

OC16G04PNBN00NST41 1-2-3-4 1 / 4 16 22003197 126

OC16G08PNBN00NST42 1-2-3-4 2 / 8 16 22003198 170

OC16G12PNBN00NST43 1-2-3-4 3 / 12 16 22003199 214

OC25G04PNBN00NST41 1-2-3-4 1 / 4 25 25000152 162

OC25G08PNBN00NST42 1-2-3-4 2 / 8 25 25000155 219

OC25G12PNBN00NST43 1-2-3-4 3 / 12 25 25000156 276

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NST41 1-2-3-4 1 / 4 16 22003212 126

OC25G04RNBN00NST41 1-2-3-4 1 / 4 25 25000154 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G04PXBN00NST41 1-2-3-4 1 / 4 25 25000153 162

无0位，4档 ( 档位角度 60°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NPT41 1-2-3-4 1 / 4 16 22003294 126

OC16G08PNBN00NPT42 1-2-3-4 2 / 8 16 22003295 170

OC16G12PNBN00NPT43 1-2-3-4 3 / 12 16 22003296 214

OC16G16PNBN00NPT44 1-2-3-4 4 / 16 16 22003297 259

OC16G20PNBN00NPT45 1-2-3-4 5 / 20 16 22003298 303

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NPT41 1-2-3-4 1 / 4 16 22003323 126

OC16G08RNBN00NPT42 1-2-3-4 2 / 8 16 22003324 170

OC16G12RNBN00NPT43 1-2-3-4 3 / 12 16 22003325 214

OC16G16RNBN00NPT44 1-2-3-4 4 / 16 16 22003326 259

OC16G20RNBN00NPT45 1-2-3-4 5 / 20 16 22003327 303
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订货资料
多档开关
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OC_MT45
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2
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4

14 16

11
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4

1
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4

2

3

10

155 7 9 11 13

12864

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无0位，4档 ( 档位角度 90°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NMT41 1-2-3-4 1 / 4 16 22003289 126

OC16G08PNBN00NMT42 1-2-3-4 2 / 8 16 22003290 170

OC16G12PNBN00NMT43 1-2-3-4 3 / 12 16 22003291 214

OC16G16PNBN00NMT44 1-2-3-4 4 / 16 16 22003292 259

OC16G20PNBN00NMT45 1-2-3-4 5 / 20 16 22003293 303

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NMT41 1-2-3-4 1 / 4 16 22003318 126

OC16G08RNBN00NMT42 1-2-3-4 2 / 8 16 22003319 170

OC16G12RNBN00NMT43 1-2-3-4 3 / 12 16 22003320 214

OC16G16RNBN00NMT44 1-2-3-4 4 / 16 16 22003321 259

OC16G20RNBN00NMT45 1-2-3-4 5 / 20 16 22003322 303

11

24

3

1
2
3
4

2

3 5 7

864

订货资料
多档开关
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无 0 位，5 档 ( 档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G05PNBN00NST51 1-2-3-4-5 1 / 5 10 25000161 120

OC10G10PNBN00NST52 1-2-3-4-5 2 / 10 10 25000162 150

OC16G05PNBN00NST51 1-2-3-4-5 1 / 5 16 22003200 148

OC16G10PNBN00NST52 1-2-3-4-5 2 / 10 16 22003201 192

OC25G05PNBN00NST51 1-2-3-4-5 1 / 5 25 25000163 190

OC25G10PNBN00NST52 1-2-3-4-5 2 / 10 25 25000164 247

无0位，5档 ( 档位角度 45°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G05PNBN00NMT51 1-2-3-4-5 1 / 5 16 22003299 148

OC16G10PNBN00NMT52 1-2-3-4-5 2 / 10 16 22003300 192

OC16G15PNBN00NMT53 1-2-3-4-5 3 / 15 16 22003301 259

OC16G20PNBN00NMT54 1-2-3-4-5 4 / 20 16 22003302 303

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G05RNBN00NMT51 1-2-3-4-5 1 / 5 16 22003328 148

OC16G10RNBN00NMT52 1-2-3-4-5 2 / 10 16 22003329 192

OC16G15RNBN00NMT53 1-2-3-4-5 3 / 15 16 22003330 259

OC16G20RNBN00NMT54 1-2-3-4-5 4 / 20 16 22003331 303

OC_ST51

OC_ST52

15 17 191

1
2
3
4
5

1
2

3 4 5 3 5 7 9 11 13

2018162 10 1412864

OC_MT54

OC_MT53
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15 17 19 21 23 25 27 29 3111 2
3
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5
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订货资料
多档开关
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4
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1 3

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无0位，6 档 ( 档位角度 30°）

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G06PNBN00NST61 1-2-3-4-5-6 1 / 6 16 22003202 148

OC16G12PNBN00NST62 1-2-3-4-5-6 2 / 12 16 22003203 214

OC16G18PNBN00NST63 1-2-3-4-5-6 3 / 18 16 22003204 280

OC25G06PNBN00NST61 1-2-3-4-5-6 1 / 6 25 25000168 190

OC25G12PNBN00NST62 1-2-3-4-5-6 2 / 12 25 25000169 276

OC25G18PNBN00NST63 1-2-3-4-5-6 3 / 18 25 25000170 361

OC16G06PNBN00NMT61 1-2-3-4-5-6 1 / 6 16 22003303 148

OC16G12PNBN00NMT62 1-2-3-4-5-6 2 / 12 16 22003304 214

OC16G18PNBN00NMT63 1-2-3-4-5-6 3 / 18 16 22003305 280

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G06RNBN00NMT61 1-2-3-4-5-6 1 / 6 16 22003332 148

OC16G12RNBN00NMT62 1-2-3-4-5-6 2 / 12 16 22003333 214

OC16G18RNBN00NMT63 1-2-3-4-5-6 3 / 18 16 22003334 280

1
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1
2

3 4 5
6 3 5 7 9 11

2 10 12864

订货资料
多档开关
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

无0位，7 档 ( 档位角度 30°）

OC16G07PNBN00NST71 1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 16 22003205 170

OC25G07PNBN00NST71 1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 25 25000172 219

OC16G07PNBN00NMT71 1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 16 22003306 170

无0位，8 档 ( 档位角度 30°）

OC16G08PNBN00NST81 1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 16 22003206 170

OC25G08PNBN00NST81 1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 25 25000174 219

OC16G08PNBN00NMT81 1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 16 22003307 170

无0位，9 档 ( 档位角度 30°）

OC16G09PNBN00NST91 1-2-3-4-5-6-7-

8-9

1 / 9 16 22003207 192

OC25G09PNBN00NST91 1-2-3-4-5-6-7-

8-9

1 / 9 25 25000176 247

OC16G09PNBN00NMT91 1-2-3-4-5-6-7-

8-9

1 / 9 16 22003308 192

无0位，10 档 ( 档位角度 30°）

OC16G10PNBN00NST10 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 16 22003208 192

OC25G10PNBN00NST10 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 25 25000178 247

OC16G10PNBN00NMT10 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 16 22003309 192

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。151
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订货资料
多档开关
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4

15 17 19 21 231
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7

891011
12

3 5 7 9 11 13

22 242018162 10 1412864

OC_ST11

OC_ST12

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

无0位，11 档 ( 档位角度 30°）

OC16G11PNBN00NST11 1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11

1 / 11 16 22003209 214

OC25G11PNBN00NST11 1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11

1 / 11 25 25000180 276

OC16G11PNBN00NMT11 1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11

1 / 11 16 22003310 214

无0位，12 档 ( 档位角度 30°），末位停止

OC16G12PNBN00NST12 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12

1 / 12 16 22003210 214

OC25G12PNBN00NST12 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12

1 / 12 25 25000181 276

OC16G12PNBN00NMT12 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12

1 / 12 16 22003311 214

订货资料
多档开关
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

无0位，7档 ( 档位角度 30°）

OC16G07RNBN00NMT71 1-2-3-4-5-6-7 1 / 7 16 22003335 170

无0位，8档 ( 档位角度 30°）

OC16G08RNBN00NMT81 1-2-3-4-5-6-7-8 1 / 8 16 22003336 170

无0位，9档 ( 档位角度 30°）

OC16G09RNBN00NMT91 1-2-3-4-5-6-7-

8-9

1 / 9 16 22003337 192

无0位，10档 ( 档位角度 30°）

OC16G10RNBN00NMT10 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10

1 / 10 16 22003338 192

无0位，11档 ( 档位角度 30°）

OC16G11RNBN00NMT11 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11

1 / 11 16 22003339 214

无0位，12档 ( 档位角度 30°）

OC16G12RNBN00NMT12 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12

1 / 12 16 22003340 214
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订货资料
多档开关
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

通风开关

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NST30 A-0-1/2-1/1 2 / 4 10 25000182 105

OC16G04PNBN00NST30 A-0-1/2-1/1 2 / 4 16 22003404 126

OC25G04PNBN00NST30 A-0-1/2-1/1 2 / 4 25 25000184 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G04MNGN00NST30 A-0-1/2-1/1 2 / 4 25 25000183 186

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NST30 A-0-1/2-1/1 2 / 4 16 22003405 126

转向开关 

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NW2 1-0-2 2 / 4 16 22003406 126

OC16G05PNBN00NW3 1-0-2 3 / 5 16 22003407 148

OC16G06PNBN00NW4 1-0-2 3 / 6 16 22003408 148

OC25G04PNBN00NW2 1-0-2 2 / 4 25 25000185 162

OC25G05PNBN00NW3 1-0-2 3 / 5 25 25000186 190

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NW2 1-0-2 2 / 4 16 22003409 126

OC16G05RNBN00NW3 1-0-2 3 / 5 16 22003410 148

OC16G06RNBN00NW4 1-0-2 3 / 6 16 22003411 148

订货资料 
电机控制开关

手柄和带位置指示的徽板。档位角度 30°。

1 2 1 3 5 7 9 11
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2 10 12864
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0
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订货资料 
电机控制开关

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

星角转换开关

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08PNBN00NSD 0-Y-Δ 3 / 8 16 22003412 170

OC25G08PNBN00NSD 0-Y-Δ 3 / 8 25 25000187 219

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08RNBN00NSD 0-Y-Δ 3 / 8 16 22003413 170

相位变换开关 - 双速绕组，单向，0-A-AYY 

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08PNBN00NP12 0-1-2 3 / 8 16 22003414 170

OC16G08PNBN00NP102 1-0-2 3 / 8 16 22003415 170

OC25G08PNBN00NP12 0-1-2 3 / 8 25 25000188 219

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08RNBN00NP12 0-1-2 3 / 8 16 22003416 170

OC16G08RNBN00NP102 1-0-2 3 / 8 16 22003417 170
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订货资料
电机控制开关

型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

泵启动开关 - 档位角度 60°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NSE15 0-1 1/2 10 25000189 90

OC16G02PNBN00NSE15 0-1 1/2 16 22003418 104

OC25G02PNBN00NSE15 0-1 1/2 25 25000191 133

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G02MNGN00NSE15 0-1 1/2 25 25000190 157

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NSE15 0-1 1/2 16 22003419 104

停止开关 - 档位角度 30°，带弹簧复位，常闭触点

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G02PNBN00NSA2 0R- Stop 2/2 10 25000192 90

OC16G02PNBN00NSA2 0R- Stop 2/2 16 22003420 104

OC25G02PNBN00NSA2 0R- Stop 2/2 25 25000193 133

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NSA2 0R- Stop 2/2 16 22003421 104

启动开关 - 带弹簧复位，
档位角度 30°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02PNBN00NSEA1 Stop-Start 1/2 16 22003422 104

OC25G02PNBN00NSEA1 Stop-Start 1 / 2 25 25000194 133

OC10G02PNBN00NSE2 0R-Start 1 / 2 10 25000200 90

OC16G02PNBN00NSE2 0R-Start 1/2 16 22003423 104

OC25G02PNBN00NSE2 0R-Start 1 / 2 25 25000201 133

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NSEA1 Stop-Start 1/2 16 22003424 104

OC16G02RNBN00NSE2 0R-Start 1/2 16 22003425 104

档位角度 90° - 30°

OC10G02PNBN00NSEA0 0-1R-Start 1 / 2 10 25000195 90

OC16G02PNBN00NSEA0 0-1R-Start 1/2 16 22003426 104

OC16G03PNBN00NUR13 "Start-1R-0- 

2R-Start"

1/3 16 22003427 126

OC25G02PNBN00NSEA0 0-1R-Start 1 / 2 25 25000197 133

OC25G03PNBN00NUR13 Start-1R-0-

2R-Start

1 / 3 25 25000203 162

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G02RNBN00NSEA0 0-1R-Start 1/2 16 22003428 104

OC16G03RNBN00NUR13 "Start-1R-0- 

2R-Start"

1/3 16 22003429 126

OC25G02RNBN00NSEA0 0-1R-Start 1 / 2 25 25000199 133

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G02MNGN00NSEA0 0-1R-Start 1 / 2 25 25000196 157

OC25G03MNGN00NUR13 Start-1R-0-

2R-Start

1 / 3 25 25000202 186

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith 
A

物料号 参考价

无0位：3位置，3相 3线，档位角度 45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NVN3 L1-L2，L2-L3， 

L3-L1

4 10 25000204 105

OC16G04PNBN00NVN3 L1-L2，L2-L3， 

L3-L1

4 16 22003381 126

OC25G04PNBN00NVN3 L1-L2，L2-L3， 

L3-L1

4 25 25000206 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G04MNGN00NVN3 L1-L2，L2-L3， 

L3-L1

4 25 25000205 186

带0位：4位置，3相3线，档位角度 45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G04PNBN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3，L3-L1

4 10 25000207 105

OC16G04PNBN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3， L3-L1

4 16 22003382 126

OC25G04PNBN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3，L3-L1

4 25 25000209 162

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3， L3-L1

4 16 22003383 126

OC25G04RNBN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3，L3-L1

4 25 25000211 162

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G04PXBN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3，L3-L1

4 25 25000210 162

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G04MNGN00NV3 0，L1-L2，L2-

L3，L3-L1

4 25 25000208 186

无0位：6位置，3相 4线，档位角度 30°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G06PNBN00NVN30 L3-L1，L2-L3，

L1-L2，L1-N，

L2-N，L3-N

6 10 25000212 120

OC16G06PNBN00NVN30 L3-L1，L2-L3，

L1-L2，L1-N,

L2-N，L3-N

6 16 22003384 148

OC25G06PNBN00NVN30 L3-L1，L2-L3，

L1-L2，L1-N,

L2-N，L3-N

6 25 25000214 190

订货资料
电压表测量开关

1 3 5 7

2
L1-L2

L1-L2

L2-L3
L3-L1

L2-L3
L3-L1

864

OC_VN3

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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订货资料
电压表测量开关

L3-L1
L2-L3
L1-L2

L1-N

L3-N
L2-N

0

L3-L1

L2-L3

L1-L2 L1-N

L3-N

L2-N

0 1 3 5 7 9 11

2 10 12864

OC_V30

9 5 1 11

10 12

OC_V30

型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith 
A

物料号 参考价

带0位：7位置，3相 4线，档位角度 45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G06PNBN00NV30 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 10 25000215 120

OC16G06PNBN00NV30 L3-L1，L2-L3，  

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 16 22003385 148

OC25G06PNBN00NV30 L3-L1，L2-L3，  

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 25 25000217 190

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G06RNBN00NV30 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 16 22003386 148

OC25G06RNBN00NV30 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 25 25000219 190

门上卡扣安装，黑色标准手柄，带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G06PXBN00NV30 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 25 25000218 190

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G06MNGN00NVN30 L3-L1，L2-L3，

L1-L2，L1-N,

L2-N，L3-N

6 25 25000213 214

OC25G06MNGN00NV30 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-N， 

L2-N，L3-N

6 25 25000216 214

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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订货资料
电压表测量开关

OC_CV3

型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith 
A

物料号 参考价

带0位：7位置， 3相2回路，档位角度 45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G08PNBN00NV32 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-L2， 

L2-L3， L3-L1

8 10 25000220 136

OC16G08PNBN00NV32 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-

L2， L2-L3， L3-

L1

8 16 22003387 170

OC16G08PNBN00NCV32 CA - BC - AB - 0 

- AB - BC - CA

8 16 22003396 170

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08RNBN00NCV32 CA - BC - AB - 0 

- AB - BC - CA

8 16 22003397 170

OC25G08PNBN00NV32 L3-L1，L2-L3， 

L1-L2，0，L1-

L2， L2-L3， L3-

L1

8 25 25000221 219

无0位，3位置，3相线电压，档位角度 90°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NCVN3 AB - BC - CA 4 16 22003388 126

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NCVN3 AB - BC - CA 4 16 22003389 126

带0位，4位置，3相线电压，档位角度 90°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NCV3 0 - AB - BC - CA 4 16 22003390 126

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NCV3 0 - AB - BC - CA 4 16 22003391 126

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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OC_CN30
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OC_CV30
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型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith 
A

物料号 参考价

无0位，6位置，3相3 线电压，档位角度 60°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08PNBN00NCN30 CA - BC - AB - 

AN - BN - CN

8 16 22003392 170

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08RNBN00NCN30 CA - BC - AB - 

AN - BN - CN

8 16 22003393 170

带0位，7位置，3 相 3 线电压，档位角度 45°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08PNBN00NCV30 CA - BC - AB 

- 0 - AN - BN 

- CN

8 16 22003394 170

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08RNBN00NCV30 CA - BC - AB 

- 0 - AN - BN - 

CN

8 16 22003395 170

订货资料
电压表测量开关
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型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith 
A

物料号 参考价

无0位，3位置，3相电压，档位角度 90°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NVP3 A - B - C 4 16 22003398 126

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NVP3 A - B - C 4 16 22003399 126

带0位，4位置，3相电压，档位角度 90°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04PNBN00NVPN3 0 - A - B - C 4 16 22003400 126

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G04RNBN00NVPN3 0 - A - B - C 4 16 22003401 126

带0位，5 位置，3线1相电压，档位角度 30°

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08PNBN00NCV31 CA - BC - AB - 

0 - AN

8 16 22003402 170

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G08RNBN00NCV31 CA - BC - AB - 

0 - AN

8 16 22003403 170

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。
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订货资料
电压表测量开关
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电流表测量开关
带0位，档位角度 90° ( 适用于 3 个电流互感器回路 )

型号 极数 功能 触点
数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC10G06PNBN00NAU31 1 极 0-1-2-3  6 10 25000222 120

OC16G06PNBN00NAU31 1 极 0-1-2-3  6 16 22003430 148

OC25G06PNBN00NAU31 1 极 0-1-2-3  6 25 25000224 190

OC16G10PNBN00NAU32 2 极或直接

测量 3 相

0-1-2-3 10 16 22003431 192

OC25G10PNBN00NAU32 2 极或直接

测量 3 相

0-1-2-3 10 25 25000227 247

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G06RNBN00NAU31 1 极 0-1-2-3 6 16 22003432 148

OC16G10RNBN00NAU32 1 极 0-1-2-3 10 16 22003433 192

OC25G06RNBN00NAU31 1 极 0-1-2-3  6 25 25000226 190

门上卡扣安装，黑色标准手柄带黑色圆形前圈，无刻字

OC25G06PXBN00NAU31 1 极 0-1-2-3  6 25 25000225 190

底部安装 ( 模块化 DIN 导轨 )，灰色手柄

OC25G06MNGN00NAU31 1 极 0-1-2-3  6 25 25000223 214

电压电流表测量开关
档位角度 90° ( 测量相线和 3 个带公共极的电流互感器之间的电压 )

黑色手柄和带有位置指示的徽板。无末位停止。

型号 功能 触点
数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G10PNBN00NVA21 OFF-1-2-3  10 16 22003434 192

OC16G10PNBN00NAV12 OFF-1-2-3  10 16 22003435 192

OC25G10PNBN00NVA21 OFF-1-2-3  10 25 25000228 247

OC25G10PNBN00NAV12 OFF-1-2-3  10 25 25000229 247

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC16G10RNBN00NVA21 OFF-1-2-3 10 16 22003436 192

OC16G10RNBN00NAV12 OFF-1-2-3 10 16 22003437 192

手柄和带位置指示的徽板。圆形前圈：在位置指示位于柜门上的情况下使用。末位无停止。

订货资料 
电流表测量开关 / 电压电流表测量开关
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型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

无0位，无自动，8档

OC16G08PNBN00NCO8 1-2-3-4-5-6-7-8 8 16 22003341 170

带0位，无自动，6档

OC16G06PNBN00NCO6 0-1-2-3-4-5-6 6 16 22003342 148

带0位，无自动，8 档

OC16G08PNBN00NCT8 0-1-2-3-4-5-6-7 

-8

8 16 22003343 170

带0 位，无自动，10档

OC16G10PNBN00NCO10 0-1-2-3-4-5-6-7 

-8-9-10

10 16 22003344 192

带0位，带自动，5档

OC16G06PNBN00NCA53 自动 -0-1-2-3-4- 

5

6 16 22003345 148

带0 位，带自动，6档

OC16G08PNBN00NCA64 自动 -0-1-2-3-4 - 

5-6

8 16 22003346 170

OC16G08PNBN00NCA6A 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

8 16 22003347 170

OC16G10PNBN00NCA65 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

10 16 22003348 192

OC16G12PNBN00NCA66 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

12 16 22003349 214

订货资料
电容柜转换开关

OC_CA53

OC_CA64

OC_CA65

OC_CA66
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4
5
6
7
8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19自动 0 12
3
4

567
8

自动

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 3 5 7 9 11自动 0 12
3
4

56

13 15

自动

0
1
2
3
4
5
6

2 4 6 8 10 12 14 16

型号 功能 触点
数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

带0位，带自动，8档

OC16G10PNBN00NCA85 自动 -0-1-2-3-4 - 

5-6-7-8

10 16 22003350 192

OC16G10PNBN00NCA8A 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

10 16 22003351 192

OC16G12PNBN00NCA86 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

12 16 22003352 214

OC16G12PNBN00NCA8A 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

12 16 22003353 214

OC16G14PNBN00NCA87 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

14 16 22003354 236

带0位，带自动，10 档

OC16G12PNBN00NCB60 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003355 214

OC16G12PNBN00NCB61 自动 -0-1-2-3-4 

-5-6-7-8-9-10

12 16 22003356 214

OC16G12PNBN00NCB62 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003357 214

OC16G12PNBN00NCB70 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003358 214

OC16G12PNBN00NCB71 自动 -0-1-2-3-4 

-5-6-7-8-9-10

12 16 22003359 214

OC16G12PNBN00NCB80 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003360 214

订货资料
电容柜转换开关

OC_10_CA8A

OC_12_CA8A

OC_CA6A

OC_CA85

OC_CA86 OC_CA87

自动 0 12
3
4

567
8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

自动

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23自动 0 1
2
3

4
567

8

自动
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

自动 0 12
3
4

56

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

7
8

自动

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
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0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 191
2
3
4

567
8

9
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 4 2018161410 126 8

1 2
3
4
5

678

1 3 5 7 9 11 13 15

1
2
3
4
5
6
7
8

161412106 82 4

0 1
2
3

4
56

1 5 7 9 113

0
1
2
3
4
5
6

6 121082 4

型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

无0位，无自动，8档

OC16G08RNBN00NCO8 1-2-3-4-5-6-7-8 8 16 22003361 170

带0位，无自动，6档

OC16G06RNBN00NCO6 0-1-2-3-4-5-6 6 16 22003362 148

带0位，无自动，8档

OC16G08RNBN00NCT8 0-1-2-3-4-5-6-7 

-8

8 16 22003363 170

带0位，无自动，10档

OC16G10RNBN00NCO10 0-1-2-3-4-5-6-7 

-8-9-10

10 16 22003364 192

带0位，带自动，5档

OC16G06RNBN00NCA53 自动 -0-1-2-3-4- 

5

6 16 22003365 148

带0位，带自动，6档

OC16G08RNBN00NCA64 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

8 16 22003366 170

OC16G08RNBN00NCA6A 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

8 16 22003367 170

OC16G10RNBN00NCA65 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

10 16 22003368 192

OC16G12RNBN00NCA66 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6

12 16 22003369 214

OC_CB60

OC_CO10

OC_CO6

OC_CO8

OC_CT8

订货资料 
电容柜转换开关

0 1
2
3
4

567
8

1 3 5 7 9 11 13 15

1
0

2
3
4
5
6
7
8

161412106 82 4

0 1
2
3
4

567
8

9
10
自动 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

自动

0

18 20 22 2416141210862 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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4

0 1
2
3
4

567
8

9
10
自动 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

自动

0

18 20 22 2416141210862 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 1
2
3
4

567
8

9
10
自动 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

自动

0

18 20 22 2416141210862 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26 28 30 32

0 1
2
3
4

567
8

9
10
自动 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

自动

0

18 20 22 2416141210862 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26 28

型号 功能 触点数量 额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上螺钉安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

带0位，带自动，8 档

OC16G10RNBN00NCA85 自动 -0-1-2-3-4 - 

5-6-7-8

10 16 22003370 192

OC16G10RNBN00NCA8A 自动 -0-1-2-3-4 - 

5-6-7-8

10 16 22003371 192

OC16G12RNBN00NCA86 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

12 16 22003372 214

OC16G12RNBN00NCA8A 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

12 16 22003373 214

OC16G14RNBN00NCA87 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8

14 16 22003374 236

带0位，带自动，10档

OC16G12RNBN00NCB60 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003375 214

OC16G12RNBN00NCB61 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003376 214

OC16G12RNBN00NCB62 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003377 214

OC16G12RNBN00NCB70 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003378 214

OC16G12RNBN00NCB71 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003379 214

OC16G12RNBN00NCB80 自动 -0-1-2-3-4- 

5-6-7-8-9-10

12 16 22003380 214

OC_CB61

OC_CB62

OC_CB70

OC_CB71 OC_CB80

订货资料
电容柜转换开关

0 1
2
3

4
567

8
9
10
自动 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

自动

0

18 20 22 2416141210862 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0 1
2
3
4

567
8

9
10
自动 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

自动

0

18 20 22 2416141210862 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26 28
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型号 功能 极数 /
触点数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

带 0 位：档位角度 60° ( 无先分后合 )，3 和 4 极网络

OC25G09PNBN00NWS36 1-0-Bypass 3;6 / 9 25 25000104 247

OC25G12PNBN00NWS48 1-0-Bypass 4;8 / 12 25 25000105 276

无 0 位：档位角度 60° ( 有先分后合 )，3 和 4 极网络

OC25G09PNBN00NPW36 1-Bypass 3;6 / 9 25 25000106 247

OC25G12PNBN00NPW48 1-Bypass 4;8 / 12 25 25000107 276

状态 1 状态 4状态 3状态 2

OC_WS36_，OC_PW36_

OC_WS48_，OC_PW48_

手柄和带位置指示的徽板。

订货资料 
旁路开关

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

1 0 15 17 191 3 5 7 9 11 13

2018162 10 1412864
1
0

Bypass

Bypass

1 15 17 19 21 231 3 5 7 9 11 130

1
22 242018162 10 1412864

0
Bypass

Bypass

Bypass

15 17 19

201816

1

1

1

2

3 5 7 9

10

11

12

13

14864

Bypass

Bypass

15 17 19 21

22

23

24201816

1

1

1 3

2

5 7 9

10

11 13

1412864

Bypass

OC_PW48

OC_PW36

OC_WS48

OC_WS36
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带 0 位：档位角度 30° / 45°

型号 功能 触点
数量

额定发热电流 Ith  
A

物料号 参考价

门上卡扣安装，黑色标准手柄，黑底银色徽板

OC25G03PNBN00NB070 0-1-2-3-4-5-6-7* 3 25 25000230 162

OC25G03PNBN00NB071 0-1-2-3-4-5-6-7* 3 25 25000231 162

OC25G06PNBN00NB072 0-1-2-3-4-5-6-7* 6 25 25000235 190

OC25G04PNBN00NB090 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9

4 25 25000232 162

OC25G04PNBN00NB091 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9

4 25 25000233 162

OC25G08PNBN00NB092 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9

8 25 25000236 219

OC25G04PNBN00NB110 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11*

4 25 25000234 162

OC25G08PNBN00NB112 0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11*

8 25 25000237 219

手柄和带位置指示的徽板。

订货资料 
二进制开关

1 1

1

2

2

2

3 3

3

4

4

4

5

5

5

6 6

6

7

7

0

0

7

8 2

11 2 3

4

3 5

5

7

866 4
0

0

1
2
3
4
5
6
7

7

1 2 3

4

56

1

0
1
2
3
4
5
6
7

2

3 5 7

7

0

9

10

11

12864

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3 5 7

864

0
1

2 3 4
5
6

7
89

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3 5 7

864

0
1

2 3 4
5
6

7
89

15

16

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1

2 3 4
5

6

7
89 2

3 5 7 9

10

11 13

1412864

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1

2 3 4
5

6
7

8910
11

2

3 5 7

864

1
2 3 4

5
6

7
8910

11
0

151

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

3 5 7 9 11 13

162 10 1412864

OC_B112OC_B110

OC_B092

OC_B090 OC_B091

OC_B072

OC_B070 OC_B071
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型号 颜色 前圈
mm

适用凸轮开关

卡扣安装，标准手柄，带圆形前圈 ( 圆形前圈的颜色和手柄相同 )

OC10GPXB 黑色
Ø 30 OC10_

OC10GPXG 灰色

OC16GPXB 黑色
Ø 39 OC16_

OC16GPXG 灰色

OC25GPXB 黑色
Ø 39 OC25_

OC25GPXG 灰色

底座安装 ( 模块 ) 化开关手柄，带前盖，无印字
通过 CamWeb2 设计徽板印字或无刻字

型号 颜色 前盖
mm

适用凸轮开关

OC16GMNG 灰色 45 x 53 OC16_M_

OC25GMNG 灰色 45 x 53 OC25_M_

附件 
手柄 (门上卡扣安装 / 底座安装)

OC10GPXB OC10GPXG

OC16GPXB
OC25GPXB

OC16GPXG
OC25GPXG

OC16GMNG
OC25GMNG
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型号 颜色 徽板前框
mm  

适用凸轮开关

标准手柄，无徽板 ( 前框颜色与手柄相同 )

OC10GPNB 黑色
32 x 32 OC10_

OC10GPNG 灰色

OC16GPNB 黑色
51 x 51

OC16_
OC16GPNG 灰色

OC16GPMB 黑色
66 x 66

OC16GPMG 灰色

OC25GPNB 黑色
51 x 51

OC25_
OC25GPNG 灰色

OC25GPMB 黑色
66 x 66

OC25GPMG 灰色

加长手柄，无徽板 ( 前框颜色与手柄相同 )

OC16GPEB 黑色
51 x 51

OC16_
OC16GPEG 灰色

OC16GPFB 黑色
66 x 66

OC16GPFG 灰色

OC25GPEB 黑色
51 x 51

OC25_
OC25GPEG 灰色

OC25GPFB 黑色
66 x 66

OC25GPFG 灰色

卡扣手柄转接环

用于固定标准 OC25 卡扣手柄，柜门钻孔 22.3 至 30 mm 

OCGADR 黑色 OC16_，OC25_

交货时手柄附带徽板框。徽板须单独订购。徽板可通过 CamWeb2 专门刻字或无刻字 
( 见第 29 页 )。

附件
手柄 (门上卡扣安装)

OCGADR

OC10GPNB*

OC16GPFB*
OC25GPFB*

OC16GPFG*
OC25GPFG*

OC16GPEB*
OC25GPEB*

OC16GPEB*
OC25GPEG*

OC16GPMB*
OC25GPMB*

OC16GPMG*
OC25GPMG*

OC16GPNB*
OC25GPNB*

OC16GPNG*
OC25GPNG*

OC10GPNG*

可以通过 CamWeb2 配置工具在线配置带挂锁式手柄的凸轮开关。 
* 图中所示徽板须单独订购。
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型号 颜色 徽板前框
mm

适用凸轮开关

标准手柄，无徽板 ( 前框颜色与手柄相同 )

OC10GRNB 黑色
32 x 32 OC10_

OC10GRNG 灰色

OC16GRNB 黑色
51 x 51

OC16_
OC16GRNG 灰色

OC16GRMB 黑色
66 x 66

OC16GRMG 灰色

OC25GRNB 黑色
51 x 51

OC25_
OC25GRNG 灰色

OC25GRMB 黑色
66 x 66

OC25GRMG 灰色

加长手柄

OC16GREB 黑色
51 x 51

OC16_
OC16GREG 灰色

OC16GRFB 黑色
66 x 66

OC16GRFG 灰色

OC25GREB 黑色
51 x 51

OC25_
OC25GREG 灰色

OC25GRFB 黑色
66 x 66

OC25GRFG 灰色

交货时手柄附带徽板框，颜色与手柄相同。徽板须单独订购。徽板可通过 CamWeb2 专
门刻字或无刻字 ( 见第 29 页 )。

附件 
手柄 (门上螺钉安装)

OC10GRNB* OC10GRNG*

OC16GRNB*
OC25GRNB*

OC16GRNG*
OC25GRNG*

OC16GRMB*
OC25GRMB*

OC16GRMG*
OC25GRMG*

OC16GREB*
OC25GREB*

OC16GREG*
OC25GREG*

OC16GRFB*
OC25GRFB*

OC16GRFG*
OC25GRFG*

可以通过 CamWeb2 配置工具在线配置带挂锁式手柄的凸轮开关。 
* 图中所示徽板须单独订购。
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型号 颜色 尺寸
mm

适用凸轮开关

OC10GFP32S 银色 32 x 32 OC10_

OC16GFP51S 银色
51 x 51

OC16_
OC16GFP51Y 黄色

OC16GFP66S 银色
66 x 66

OC16GFP66Y 黄色

OC25GFP51S 银色
51 x 51

OC25_
OC25GFP51Y 黄色

OC25GFP66S 银色
66 x 66

OC25GFP66Y 黄色

附加标牌 (附加带框标牌，无刻字)

型号 颜色 徽板尺寸
mm

适用凸轮开关

OC10GLP32B 黑色框
32 x 32 OC10_

OC10GLP32G 灰色框

OC16GLP51B 黑色框
51 x 51

OC16_

OC16GLP51G 灰色框

OC16GLP66B 黑色框
66 x 66

OC16GLP66G 灰色框

OC16GLPRPB 黑色框
66 x 66

OC16GLPRPG 灰色框

OC25GLP51B 黑色框
51 x 51

OC25_

OC25GLP51G 灰色框

OC25GLP66B 黑色框
66 x 66

OC25GLP66G 灰色框

OC25GLPRPB 黑色框
66 x 66

OC25GLPRPG 灰色框

附件 
徽板

OC10GFP32S

OC16GFP51S
OC25GFP51S

OC16GFP51Y
OC25GFP51Y

OC16GFP66S
OC25GFP66S

OC16GFP66Y
OC25GFP66Y

OC16GLPRPB
OC25GLPRPB

OC16GLPRPG
OC25GLPRPG

OC16GLP66G
OC25GLP66G

OC16GLP66B
OC25GLP66B

OC16GLP51B
OC25GLP51B

OC16GLP51G
OC25GLP51G

OC10GLP32B OC10GLP32G

徽板 (无框徽板，无刻字)
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层连接跳线

型号 跳线形状 适用凸轮开关

OC10GJM M 形 OC10_

OC10GJZ Z 形 OC10_

OC10GJS S 形 OC10_

OC10GJW1 W1 OC10_

OC16GJM M 形 OC16_

OC16GJZ Z 形 OC16_

OC16GJS S 形 OC16_

OC16GJW1 W1 OC16_

OC16GJW2 W2 OC16_

OC25GJM M 形 OC25_

OC25GJZ Z 形 OC25_

OC25GJS S 形 OC25_

OC25GJW1 W1 OC25_

OC25GJW2 W2 OC25_

备用钥匙 ( 适用于钥匙操作凸轮开关 )

型号 原装钥匙数量 适用开关 /
标准钥匙

OC10GR455 2 把 OC10_K_ / R455

OC16GR455 2 把 OC16_K_ / R455

OC25GR455 2 把 OC25_K_ / R455

后保护盖 ( 透明，IP42 防护等级 )

型号 层数 触点数量 适用凸轮

开关

OC16GPRC14 1-2 1-4

OC16GPRC58 3-4 5-8 OC16_

OC16GPRC912 5-6 9-12

OC25GPRC14 1-2 1-4

OC25_OC25GPRC58 3-4 5-8

OC25GPRC912 5-6 9-12

螺母扳手工具 ( 适用于紧固卡装手柄的螺母 )

型号 颜色 适用凸轮开关

OCGNST - OC10_，OC16_, OC25_

附件 
其它附件

OC_GJM OC_GJZ

OC_GJS

OC_R455

OC25GPRC_ OC16GPRC_

OCGNST
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L

30x30

L

30x30

L

30x30

8
20

Ø3.2

16.2+0.2

17.9
+0.2

+0.2

32

32

55

22.5+0.4

24.1
+0.4

3.2
+0.2

1.7

L

30x30

L

L

30x30

12m

卡装，圆形前圈钥匙操作

螺钉安装门板开孔，螺钉安装

门板开孔，卡扣安装*

OR

卡扣安装，钥匙操作

卡扣安装，圆形前圈

卡扣安装

m 12mm

12mm12mm

12mm

23

23

22

8

8

3131

3131

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

触点层数

1 2 3 4 5 6 7 8

卡扣安装 L 46 58 70 82 94 106 118 130

螺钉安装 L 36 48 60 72 84 96 108 120

钥匙操作 L 46 58 70 82 94 106 118 130

圆形前圈 L 47 59 71 83 95 107 119 131

OC卡扣手柄有2种开孔形式，直径为
16.2或22.5，出厂默认配置为22.5，
如取出硅胶垫前方的适配环，则可以
用16.2的开孔。

尺寸图 (mm) 
OC10 - 门上安装
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触点层数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

卡扣安装 L 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188

螺钉安装 L 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176

螺钉安装 L 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188

圆形前圈 L 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188

L

39x41

L

39x41

L

39x41

L

39x41

36

36

Ø5.5

10
72.8

51

45 21.6

L

门板厚度
最大5.5 mm

30.5
+0.5

33
+0.5

4.8+0.2
3.2+0.2

24.1
+0.4

22.5
+0.4

12mm

12mm12mm

12mm 12mm

39x41

27

26.7
9

27

9

卡扣安装 卡扣安装，钥匙操作

卡扣安装，圆形前圈 圆形前圈钥匙操作

螺钉安装

门板开孔，卡扣安装*

带附件OCGADR

门板开孔，螺钉安装

或

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

尺寸图 (mm)  
OC16 - 门上安装
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模块化 DIN 导轨安装

底座卡扣安装（通过 CamWeb2 配置）

53mm

45mm35mm

12mm 38mm

45mm

41x39mm

5mm

35mm

W

W

51mm

25mm

41x39mm

12mm

L
H5mm

触点层数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170 182 194

型号 W H

标准手柄 51/66 27/30

加长手柄 51/66 27/31

挂锁式手柄 51/66 34/46

圆形挂锁手柄 66 35

标准型 L  mm

OC25_MN (1-6 触点) 45

模块化开关必须安装手指防护罩，以确保手柄固定到位。

尺寸图 (mm) 
OC16 - 底座安装
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带标准操作杆和卡扣手柄的底部安装（通过 CamWeb2 配置）

12mm

H

L1

41x39mm

10mm
L

X =L+10mm

W

W

24.5mm

35mm

25mm

51mm

5mm

触点层数 ( 例：操作杆长 220mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X 268 280 292 304 316 328 340 352 364 376 388 400
L 258 270 282 294 306 318 330 342 354 366 378 390
L1 48.5 60.5 72.5 84.5 96.5 108.5 132.5 168.5 180.5 192.5 204.5 216.5

型号 W H

标准手柄 51/66 27/30
加长手柄 51/66 27/31
挂锁式手柄 51/66  34/46
圆形挂锁手柄 66 35

尺寸图 (mm)  
OC16 - 底座安装
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触点层数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

卡扣安装 L 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188

螺钉安装 L 44 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176

螺钉安装 L 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188

圆形前圈 L 56 68 80 92 104 116 128 140 152 164 176 188

L

39x41

L

39x41

L

39x41

L

39x41

36

36

Ø5.5

10
72.8

51

45 21.6

L

门板厚度
最大5.5 mm

30.5
+0.5

33
+0.5

4.8+0.2
3.2+0.2

24.1
+0.4

22.5
+0.4

12mm

12mm12mm

12mm 12mm

39x41

27

26.7
9

27

9

卡扣安装 卡扣安装，钥匙操作

卡扣安装，圆形前圈 圆形前圈钥匙操作

螺钉安装

门板开孔，卡扣安装*

带附件OCGADR

门板开孔，螺钉安装

或

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

门板厚度
最大5.5 mm

尺寸图 (mm) 
OC25 - 门上安装
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模块化 DIN 导轨安装

底座卡扣安装（通过 CamWeb2 配置）

53mm

45mm35mm

12mm 38mm

45mm

41x39mm

5mm

35mm

W

W

51mm

25mm

41x39mm

12mm

L
H5mm

触点层数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170 182 194

型号 W H

标准手柄 51/66 27/30

加长手柄 51/66 27/31

挂锁式手柄 51/66 34/46

圆形挂锁手柄 66 35

标准型 L  mm

OC25_MN (1-6 触点) 45

模块化开关必须安装手指防护罩，以确保手柄固定到位。

尺寸图 (mm)
OC25 - 底座安装



 ABB / 凸轮开关 - OC / 1SXF302008C2002   6/7

6

带标准操作杆和卡扣手柄的底部安装（通过 CamWeb2 配置）

12mm

H

L1

41x39mm

10mm
L

X =L+10mm

W

W

24.5mm

35mm

25mm

51mm

5mm

触点层数 ( 例：操作杆长 220mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X 268 280 292 304 316 328 340 352 364 376 388 400
L 258 270 282 294 306 318 330 342 354 366 378 390
L1 48.5 60.5 72.5 84.5 96.5 108.5 132.5 168.5 180.5 192.5 204.5 216.5

型号 W H

标准手柄 51/66 27/30
加长手柄 51/66 27/31
挂锁式手柄 51/66 34/46
圆形挂锁手柄 66 35

尺寸图 (mm) 
OC25 - 底座安装
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W

W

标准手柄

H

3.2

24.1

22.5

1.7

16.2

17.9
或

w

W

H

20

3.2

8

Ø

Ø

标准手柄

H
标准手柄

钥匙操作手柄

3.2

24.1

22.5

1

1H1

3.2

24.1

22.5

1.7

16.2

17.9

1.7

16.2

17.9

D

D
8

8

或

或

W

W
H

3.2

24.1

22.5

1.7

16.2

17.9

8

或

卡扣安装 *

螺钉安装

卡扣安装 - 圆形前圈 *

卡扣安装 - 钥匙操作手柄 *

 型号 W H

OC10_ 标准手柄 32 22

 型号 W H

OC10_ 标准手柄 32 23

 型号 W H

OC10_ 钥匙操作手柄 32 31

 型号 H1 D

OC10_ 标准手柄 22 32

OC10_ 钥匙操作手柄 31 32

*OC10 卡扣手柄一般配有固定环，匹配安装孔径 22.5 mm。

*OC10 卡扣手柄一般配有固定环，匹配安装孔径 22.5 mm。

*OC10 卡扣手柄一般配有固定环，匹配安装孔径 22.5 mm。

尺寸图 (mm) 
OC10 - 手柄
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尺寸图 (mm)  
OC16 - 手柄

W

W H

3.2

24.1

22.5

9

D
9

H

D

1

H1

3.2

24.1

22.5

3.2

24.1

22.5

9

标准手柄

钥匙操作手柄

卡扣安装 - 圆形前圈

卡扣安装 - 钥匙操作手柄

卡扣安装

螺钉安装

W

W

H

3.2

24.1

22.5

标准手柄 加长手柄

w

W

H

36

36

10Ø

Ø

标准手柄 加长手柄

5.5

 型号 W H

OC25_ 标准手柄 51/66 27/30

OC25_ 加长手柄 51/66 27/31

 型号 W H

OC25_ 标准手柄 51/66 27/30

OC25_ 加长手柄 51/66 27/31

 型号 H1 D

OC25_ 标准手柄 27 39

OC25_ 钥匙操作手柄 32 32

 型号 W H

OC25_ 钥匙操作手柄 51/66 32
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圆形挂锁 - 卡扣安装（通过 CamWeb2 配置）
w

W

H

操作杆尺寸6x6 mm

1

3 . 2

24. 1

22. 5

挂锁式手柄（通过 CamWeb2 配置）

圆形挂锁手柄 - 螺钉安装（通过 CamWeb2 配置）

w

W

H

挂锁式标准手柄

压锁式加长手柄

36

36

10

5. 5

Ø

Ø

3. 2

24. 1

22. 5

W

W

操作杆尺寸6x6 mm

H

48

48

10

5. 5

Ø

Ø

尺寸图 (mm) 
OC16 - 手柄

 型号 W H

挂锁式手柄 _51 51 34

挂锁式手柄 _66 66 46

 型号 W H

圆形挂锁手柄 66 35

型号 W H

圆形挂锁式卡扣手柄 66 35
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标准手柄带钥匙互锁（通过 CamWeb2 配置）

36/48
36/48

L 1

W H 1

H 2

标准手柄带钥匙互锁

W

42.5/48

10Ø

5. 5Ø

21Ø

尺寸图 (mm) 
OC16 - 手柄

 型号 W L1 H1 H2

 标准手柄带钥匙互锁 51/66 85/93 28/32 27

双联驱动型（通过 CamWeb2 配置）

三联驱动型（通过 CamWeb2 配置）

1

W1

W H1

H2

W2

W3

L1L2L3

48

48

10

5.5

Ø

Ø

W1

W1

H1

H2

W2

W3

L1

L1

L2L3 48

48

10

5.5

Ø

Ø

型号 W1 W2 W3 L1 L2 L3 H1 H2

双联驱动手柄 66 45 60 60 104 120 13.5 31

 型号 W1 W2 W3 L1 L2 L3 H1 H2

 三联驱动手柄 66 45 60 60 164 180 13.5 31
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尺寸图 (mm)  
OC25 - 手柄

W

W H

3.2

24.1

22.5

9

D
9

H

D

1

H1

3.2

24.1

22.5

3.2

24.1

22.5

9

标准手柄

钥匙操作手柄

卡扣安装 - 圆形前圈

卡扣安装 - 钥匙操作手柄

卡扣安装

螺钉安装

W

W

H

3.2

24.1

22.5

标准手柄 加长手柄

w

W

H

36

36

10Ø

Ø

标准手柄 加长手柄

5.5

 型号 W H

OC25_ 标准手柄 51/66 27/30

OC25_ 加长手柄 51/66 27/31

 型号 W H

OC25_ 标准手柄 51/66 27/30

OC25_ 加长手柄 51/66 27/31

 型号 H1 D

OC25_ 标准手柄 27 39

OC25_ 钥匙操作手柄 32 32

 型号 W H

OC25_ 钥匙操作手柄 51/66 32
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圆形挂锁 - 卡扣安装（通过 CamWeb2 配置）
w

W

H

操作杆尺寸6x6 mm

1

3 . 2

24. 1

22. 5

挂锁式手柄（通过 CamWeb2 配置）

圆形挂锁手柄 - 螺钉安装（通过 CamWeb2 配置）

尺寸图 (mm) 
OC25 - 手柄

 型号 W H

挂锁式手柄 _51 51 34

挂锁式手柄 _66 66 46

 型号 W H

圆形挂锁手柄 66 35

型号 W H

圆形挂锁式卡扣手柄 66 35

w

W

H

挂锁式标准手柄

压锁式加长手柄

36

36

10

5. 5

Ø

Ø

3. 2

24. 1

22. 5

W

W

操作杆尺寸6x6 mm

H

48

48

10

5. 5

Ø

Ø
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标准手柄带钥匙互锁（通过 CamWeb2 配置）

36/48
36/48

L 1

W H 1

H 2

标准手柄带钥匙互锁

W

42.5/48

10Ø

5. 5Ø

21Ø

尺寸图 (mm) 
OC25 - 手柄

 型号 W L1 H1 H2

 标准手柄带钥匙互锁 51/66 85/93 28/32 27

双联驱动型（通过 CamWeb2 配置）

三联驱动型（通过 CamWeb2 配置）

1

W1

W H1

H2

W2

W3

L1L2L3

48

48

10

5.5

Ø

Ø

W1

W1

H1

H2

W2

W3

L1

L1

L2L3 48

48

10

5.5

Ø

Ø

型号 W1 W2 W3 L1 L2 L3 H1 H2

双联驱动手柄 66 45 60 60 104 120 13.5 31

 型号 W1 W2 W3 L1 L2 L3 H1 H2

 三联驱动手柄 66 45 60 60 164 180 13.5 31
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客户名称及联系方式_________________   联系人__________________  数量_____________________ 

约定发热电流 10A

配置信息 
安装方式：□  卡扣安装      □   螺钉安装
手柄选择：□   标准手柄     □   钥匙手柄（请在徽板图中用‘X’标出钥匙可拔出位置）
手柄颜色：□   黑色     □   灰色

徽板及角度位置

240°

210°
180°

150°

120°

90°

60°

30°
0°

270°

300°

330°

30° 或 60°

225°

180°

135°

90°

45°

0°

270°

315°

45° 或 90°

触点图

OC10
手柄旋
转角度 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

或 触点闭合 触点在位置间闭合
先和/后分
(各档间至少60度)

自动弹回
每档最大30度

X X X
XX

端子间如需跳线，请注明端子号

端子号    ——    端子号

—— 
—— 

定制表
OC10
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定制表
OC16/25

约定发热电流    □ 16A     □ 25A

配置信息
安装方式：          □  门上安装 □   底座安装    
手柄安装方式：   □  卡扣安装               □   螺钉安装      □   带加长轴     □   带金属轴
手柄选择：

    □   标准手柄                                                             □   推锁式手柄 

    □   加长手柄                                                          □   压锁式手柄

    □   钥匙手柄 （仅限门上卡扣安装）                 □   圆形带锁手柄

    □   钥匙互锁（仅限门上螺钉安装）              □   模块化安装（仅限底座安装）

徽板尺寸：□  51X51mm        □   61X61mm      □   Ø39（仅限门上卡装标准手柄、钥匙手柄）
手柄颜色：□  黑色                 □  灰色                □  红色              □  红黄色（红色手柄 + 黄色徽板）
注：红色和红黄色只有右边 3 种带锁的手柄样式可以选

徽板及角度位置

240°

210°
180°

150°

120°

90°

60°

30°
0°

270°

300°

330°

30° 或 60°

225°

180°

135°

90°

45°

0°

270°

315°

45° 或 90°

触点图

OC16 / 25
手柄旋
转角度

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

或 触点闭合 触点在位置间闭合
先和/后分
(各档间至少60度)

自动弹回
每档最大30度

X X X
XX

端子间如需跳线，请注明端子号

端子号    ——    端子号

—— 
—— 
—— 注：如有其他需求，请在此作备注。
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