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产品简介 

终端配电保护产品
SE200 微型断路器
GSE200 剩余电流动作断路器
SED200 隔离开关
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—
SE200 系列终端配电保护产品

ABB最新推出SE200系列终端配电
保护产品，即S E200微型断路器、
G S E 2 0 0 剩 余电流 动 作 断 路 器 和
SED200隔离开关。

该系列产品采用先进的设计理念，以
卓越的品质保障客户用电安全，且提
供多种剩余电流保护产品，可与ABB
配电箱等产品配套使用，为各种终端
用电场合提供更多优秀解决方案。
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SE200 微型断路器

SE201 L - C16 NA

NA: 带中性极

额定电流In(A) : 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

脱扣特性: C, D

额定短路能力 Icn (kA):  L 为4.5kA, 不标为6kA

极数: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P

产品系列: SE 200系列微型断路器

产品系列 SE200L SE200

产品标准 IEC 60898-1, GB/T 10963.1

产品认证 CCC

电气特性

极数 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P

额定电流 In A 6…63 1…63A

额定电压  V AC 230/400  

额定频率 Hz 50/60

额定短路分断能力 Icn kA 4.5 6

额定冲击耐受电压（1.2/50）Uimp kV 4 ( 试验电压值：海平面 6.2kV，海拔 2000m 为 5kV) 

介电试验电压 , 工频，1 分钟 kV 2

脱扣特性 C C, D

污染等级 2

机械特性

防护等级 安装于配电箱内 IP40

直接安装 IP20

电气寿命 次 10,000

机械寿命 次 20,000

环境温度 ℃ -25…+55

存储温度 ℃ -40…+70

安装与接线

端子形式 U 型端子

最大接线能力 ( 上 / 下 ) mm2 35 / 35

拧紧力矩 N.m 2.0

工具 米字槽（双十字）

安装 EN 60715 35mm DIN 导轨 

安装位置 水平或垂直任意位置

进线方式 上下均可进线
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GSE200 剩余电流动作断路器

GSE201 L AC - C16/0.03

额定剩余动作电流(A): 0.03, 0.3

额定电流In(A) : 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

脱扣特性: C, D

剩余电流动作特性: AC, A, A S

额定短路能力 Icn (kA):  L 为4.5kA, 不标为6kA

极数:  1P+N, 2P, 3P, 4P

产品系列: GSE 200 剩余电流动作断路器

产品系列 GSE201L GSE200L GSE201 GSE200

产品标准 IEC 61009-1, GB/T 16917.1

产品认证 CCC

电气特性

额定短路分断能力 Icn kA 4.5 4.5 6 6

类型（剩余电流动作特性） AC A AC AC A AC A A S

额定剩余动作电流 mA 30 30 30 30 30 30 30 300

极数 1P+N 2P, 3P, 4P 1P+N 2P, 3P, 4P 2P, 4P

动作时间 ms < 100ms（瞬动型） < 100ms（瞬动型） < 100ms（瞬动型） 130-500ms

脱扣特性 C C C, D C, D C

额定电流 In A 6…63 6…63 6…63 6…63 25…63

额定电压  V AC 230 230/400 (2P: 230V) 230 230/400 (2P AC 30mA: 230V)

额定频率 Hz 50/60

额定冲击耐受电压（1.2/50）Uimp kV 4 ( 试验电压值：海平面 6.2kV，海拔 2000m 为 5kV)

介电试验电压 , 工频，1 分钟 kV 2

不脱扣浪涌电流 （8/20 波形） A 250 3000

机械特性

防护等级 安装于配电箱内 IP40

直接安装 IP20

电气寿命 次 10,000

机械寿命 次 20,000

环境温度 ( 日平均温度≤ 35℃ ) ℃ -25…+55

存储温度 ℃ -40…+70

安装与接线

最大接线能力 ( 上 / 下 ) mm2 35 / 35 2P: 35/25 
3P/4P ≤ 40A: 35/16 
3P/4P 50 63A: 35/25

35 / 35 2P: 35/25
3P/4P ≤ 40A: 35/16
3P/4P 50 63A: 35/25

拧紧力矩 ( 上 / 下 ) mm2 2.0 2P: 2.0/2.8 
3P/4P ≤ 40A: 2.0/1.2 
3P/4P 50 63A: 2.0/2.8

2.0 2P: 2.0/2.8
3P/4P ≤ 40A: 2.0/1.2
3P/4P 50 63A: 2.0/2.8

工具 米字槽（双十字）

安装 EN 60715 35mm DIN 导轨 

安装位置 水平或垂直任意位置

进线方式 上下均可进线
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SED200 隔离开关

SED201/32

额定电流In(A) : 25, 32, 40, 50, 63

极数: 1P, 2P, 3P, 4P

产品系列: SED 200 系列隔离开关

产品系列 SED200

产品标准 GB/T 14048.3/IEC 60947-3

产品认证 CCC

电气特性

极数 1P,2P,3P,4P

额定电流  In A 25…63

额定电压 1P: 240 V AC, 60 V DC
2P: 415 V AC, 125 V DC
3…4P: 415 V AC

额定频率 Hz 50/60,DC

额定短时耐受电流 Icw A 20In, 1s

额定短路接通能力 Icm A 15In

额定绝缘电压 Ui  V AC 440

使用类别 AC-22A, DC-21A

机械特性

防护等级 安装于配电箱内 IP40

直接安装 IP20

电气寿命 Ie < 32 A 次 20,000 ops. (AC), 1,500 ops. (DC)

Ie ≥ 32 A 次 10,000 ops. (AC), 1,500 ops. (DC)

机械寿命 次 20,000

环境温度 ℃ -25…+55

存储温度 ℃ -40…+70

安装与接线

端子形式 U 型端子

最大接线能力 ( 上 / 下 ) mm2 35 / 35

拧紧力矩 N.m 2.0

工具 米字槽（双十字）

安装 EN 60715 35mm DIN 导轨 

安装位置 水平或垂直任意位置

进线方式 上下均可进线
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—
订货信息
SE200 微型断路器

SE200L

额定电流 分断能力 SE200L

A kA 1P 1P+N 2P 3P 4P

6 4.5 SE201L-C6 SE201L-C6NA SE202L-C6 SE203L-C6 SE204L-C6

10 SE201L-C10 SE201L-C10NA SE202L-C10 SE203L-C10 SE204L-C10

16 SE201L-C16 SE201L-C16NA SE202L-C16 SE203L-C16 SE204L-C16

20 SE201L-C20 SE201L-C20NA SE202L-C20 SE203L-C20 SE204L-C20

25 SE201L-C25 SE201L-C25NA SE202L-C25 SE203L-C25 SE204L-C25

32 SE201L-C32 SE201L-C32NA SE202L-C32 SE203L-C32 SE204L-C32

40 SE201L-C40 SE201L-C40NA SE202L-C40 SE203L-C40 SE204L-C40

50 SE201L-C50 SE201L-C50NA SE202L-C50 SE203L-C50 SE204L-C50

63 SE201L-C63 SE201L-C63NA SE202L-C63 SE203L-C63 SE204L-C63

SE200L/SE200 包装信息

极数 1P 1P+N 2P 3P 4P

每盒（个） 12 6 6 4 3

每箱（个） 96 48 48 32 24

SE200

额定电流 分断能力 SE200

A kA 1P 1P+N 2P 3P 4P

1 6 SE201-C1 - SE202-C1 SE203-C1 SE204-C1

2 SE201-C2 - SE202-C2 SE203-C2 SE204-C2

3 SE201-C3 - SE202-C3 SE203-C3 SE204-C3

4 SE201-C4 - SE202-C4 SE203-C4 SE204-C4

6 SE201-C6 SE201-C6NA SE202-C6 SE203-C6 SE204-C6

10 SE201-C10 SE201-C10NA SE202-C10 SE203-C10 SE204-C10

16 SE201-C16 SE201-C16NA SE202-C16 SE203-C16 SE204-C16

20 SE201-C20 SE201-C20NA SE202-C20 SE203-C20 SE204-C20

25 SE201-C25 SE201-C25NA SE202-C25 SE203-C25 SE204-C25

32 SE201-C32 SE201-C32NA SE202-C32 SE203-C32 SE204-C32

40 SE201-C40 SE201-C40NA SE202-C40 SE203-C40 SE204-C40

50 SE201-C50 SE201-C50NA SE202-C50 SE203-C50 SE204-C50

63 SE201-C63 SE201-C63NA SE202-C63 SE203-C63 SE204-C63

6 6 SE201-D6 SE201-D6NA SE202-D6 SE203-D6 SE204-D6

10 SE201-D10 SE201-D10NA SE202-D10 SE203-D10 SE204-D10

16 SE201-D16 SE201-D16NA SE202-D16 SE203-D16 SE204-D16

20 SE201-D20 SE201-D20NA SE202-D20 SE203-D20 SE204-D20

25 SE201-D25 SE201-D25NA SE202-D25 SE203-D25 SE204-D25

32 SE201-D32 SE201-D32NA SE202-D32 SE203-D32 SE204-D32

40 SE201-D40 SE201-D40NA SE202-D40 SE203-D40 SE204-D40

50 SE201-D50 SE201-D50NA SE202-D50 SE203-D50 SE204-D50

63 SE201-D63 SE201-D63NA SE202-D63 SE203-D63 SE204-D63
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—
订货信息
GSE200 剩余电流动作断路器

GSE200L AC 型

额定电流 分断能力 额定剩余动作电流 GSE200L AC 型

A kA mA 1P+N 2P 3P 4P

6 4.5 30 GSE201L AC-C6/0.03 GSE202L AC-C6/0.03 GSE203L AC-C6/0.03 GSE204L AC-C6/0.03

10 GSE201L AC-C10/0.03 GSE202L AC-C10/0.03 GSE203L AC-C10/0.03 GSE204L AC-C10/0.03

16 GSE201L AC-C16/0.03 GSE202L AC-C16/0.03 GSE203L AC-C16/0.03 GSE204L AC-C16/0.03

20 GSE201L AC-C20/0.03 GSE202L AC-C20/0.03 GSE203L AC-C20/0.03 GSE204L AC-C20/0.03

25 GSE201L AC-C25/0.03 GSE202L AC-C25/0.03 GSE203L AC-C25/0.03 GSE204L AC-C25/0.03

32 GSE201L AC-C32/0.03 GSE202L AC-C32/0.03 GSE203L AC-C32/0.03 GSE204L AC-C32/0.03

40 GSE201L AC-C40/0.03 GSE202L AC-C40/0.03 GSE203L AC-C40/0.03 GSE204L AC-C40/0.03

50 GSE201L AC-C50/0.03 GSE202L AC-C50/0.03 GSE203L AC-C50/0.03 GSE204L AC-C50/0.03

63 GSE201L AC-C63/0.03 GSE202L AC-C63/0.03 GSE203L AC-C63/0.03 GSE204L AC-C63/0.03

GSE200L A 型

额定电流 分断能力 额定剩余动作电流 GSE200L A 型

A kA mA 1P+N 2P 3P 4P

6 4.5 30 GSE201L A-C6/0.03  -  -  -

10 GSE201L A-C10/0.03  -  -  -

16 GSE201L A-C16/0.03  -  -  -

20 GSE201L A-C20/0.03  -  -  -

25 GSE201L A-C25/0.03  -  -  -

32 GSE201L A-C32/0.03  -  -  -

40 GSE201L A-C40/0.03  -  -  -

50 GSE201L A-C50/0.03  -  -  -

63 GSE201L A-C63/0.03  -  -  -

GSE200 AC 型

额定电流 分断能力 额定剩余动作电流 GSE200 AC 型

A kA mA 1P+N 2P 3P 4P

6 6 30 GSE201 AC-C6/0.03 GSE202 AC-C6/0.03 GSE203 AC-C6/0.03 GSE204 AC-C6/0.03

10 GSE201 AC-C10/0.03 GSE202 AC-C10/0.03 GSE203 AC-C10/0.03 GSE204 AC-C10/0.03

16 GSE201 AC-C16/0.03 GSE202 AC-C16/0.03 GSE203 AC-C16/0.03 GSE204 AC-C16/0.03

20 GSE201 AC-C20/0.03 GSE202 AC-C20/0.03 GSE203 AC-C20/0.03 GSE204 AC-C20/0.03

25 GSE201 AC-C25/0.03 GSE202 AC-C25/0.03 GSE203 AC-C25/0.03 GSE204 AC-C25/0.03

32 GSE201 AC-C32/0.03 GSE202 AC-C32/0.03 GSE203 AC-C32/0.03 GSE204 AC-C32/0.03

40 GSE201 AC-C40/0.03 GSE202 AC-C40/0.03 GSE203 AC-C40/0.03 GSE204 AC-C40/0.03

50 GSE201 AC-C50/0.03 GSE202 AC-C50/0.03 GSE203 AC-C50/0.03 GSE204 AC-C50/0.03

63 GSE201 AC-C63/0.03 GSE202 AC-C63/0.03 GSE203 AC-C63/0.03 GSE204 AC-C63/0.03

6 6 30 GSE201 AC-D6/0.03 GSE202 AC-D6/0.03 GSE203 AC-D6/0.03 GSE204 AC-D6/0.03

10 GSE201 AC-D10/0.03 GSE202 AC-D10/0.03 GSE203 AC-D10/0.03 GSE204 AC-D10/0.03

16 GSE201 AC-D16/0.03 GSE202 AC-D16/0.03 GSE203 AC-D16/0.03 GSE204 AC-D16/0.03

20 GSE201 AC-D20/0.03 GSE202 AC-D20/0.03 GSE203 AC-D20/0.03 GSE204 AC-D20/0.03

25 GSE201 AC-D25/0.03 GSE202 AC-D25/0.03 GSE203 AC-D25/0.03 GSE204 AC-D25/0.03

32 GSE201 AC-D32/0.03 GSE202 AC-D32/0.03 GSE203 AC-D32/0.03 GSE204 AC-D32/0.03

40 GSE201 AC-D40/0.03 GSE202 AC-D40/0.03 GSE203 AC-D40/0.03 GSE204 AC-D40/0.03

50 GSE201 AC-D50/0.03 GSE202 AC-D50/0.03 GSE203 AC-D50/0.03 GSE204 AC-D50/0.03

63 GSE201 AC-D63/0.03 GSE202 AC-D63/0.03 GSE203 AC-D63/0.03 GSE204 AC-D63/0.03
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GSE200 A S 型

额定电流 分断能力 额定剩余动作电流 GSE200 A S 型

A kA mA 1P+N 2P 3P 4P

25 6kA 300 - GSE202 A S-C25/0.3 - GSE204 A S-C25/0.3

32 - GSE202 A S-C32/0.3 - GSE204 A S-C32/0.3

40 - GSE202 A S-C40/0.3 - GSE204 A S-C40/0.3

50 - GSE202 A S-C50/0.3 - GSE204 A S-C50/0.3

63 - GSE202 A S-C63/0.3 - GSE204 A S-C63/0.3

GSE200 A 型

额定电流 分断能力 额定剩余动作电流 GSE200 A 型

A kA mA 1P+N 2P 3P 4P

6 6 30 GSE201 A-C6/0.03 GSE202 A-C6/0.03 GSE203 A-C6/0.03 GSE204 A-C6/0.03

10 GSE201 A-C10/0.03 GSE202 A-C10/0.03 GSE203 A-C10/0.03 GSE204 A-C10/0.03

16 GSE201 A-C16/0.03 GSE202 A-C16/0.03 GSE203 A-C16/0.03 GSE204 A-C16/0.03

20 GSE201 A-C20/0.03 GSE202 A-C20/0.03 GSE203 A-C20/0.03 GSE204 A-C20/0.03

25 GSE201 A-C25/0.03 GSE202 A-C25/0.03 GSE203 A-C25/0.03 GSE204 A-C25/0.03

32 GSE201 A-C32/0.03 GSE202 A-C32/0.03 GSE203 A-C32/0.03 GSE204 A-C32/0.03

40 GSE201 A-C40/0.03 GSE202 A-C40/0.03 GSE203 A-C40/0.03 GSE204 A-C40/0.03

50 GSE201 A-C50/0.03 GSE202 A-C50/0.03 GSE203 A-C50/0.03 GSE204 A-C50/0.03

63 GSE201 A-C63/0.03 GSE202 A-C63/0.03 GSE203 A-C63/0.03 GSE204 A-C63/0.03

6 6 30 GSE201 A-D6/0.03 GSE202 A-D6/0.03 GSE203 A-D6/0.03 GSE204 A-D6/0.03

10 GSE201 A-D10/0.03 GSE202 A-D10/0.03 GSE203 A-D10/0.03 GSE204 A-D10/0.03

16 GSE201 A-D16/0.03 GSE202 A-D16/0.03 GSE203 A-D16/0.03 GSE204 A-D16/0.03

20 GSE201 A-D20/0.03 GSE202 A-D20/0.03 GSE203 A-D20/0.03 GSE204 A-D20/0.03

25 GSE201 A-D25/0.03 GSE202 A-D25/0.03 GSE203 A-D25/0.03 GSE204 A-D25/0.03

32 GSE201 A-D32/0.03 GSE202 A-D32/0.03 GSE203 A-D32/0.03 GSE204 A-D32/0.03

40 GSE201 A-D40/0.03 GSE202 A-D40/0.03 GSE203 A-D40/0.03 GSE204 A-D40/0.03

50 GSE201 A-D50/0.03 GSE202 A-D50/0.03 GSE203 A-D50/0.03 GSE204 A-D50/0.03

63 GSE201 A-D63/0.03 GSE202 A-D63/0.03 GSE203 A-D63/0.03 GSE204 A-D63/0.03

GSE200L/GSE200 包装信息

极数 1P+N 2P 3P 4P

每盒（个） 6 1 1 1

每箱（个） 48 20 16 (6-40A) 
10 (50 63A)

12 (6-40A)
10 (50 63A)
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订货信息
SED 隔离开关

SED200 隔离开关

额定电流 SED200

A 1P 2P 3P 4P

25 SED201/25 SED202/25 SED203/25 SED204/25

32 SED201/32 SED202/32 SED203/32 SED204/32

40 SED201/40 SED202/40 SED203/40 SED204/40

50 SED201/50 SED202/50 SED203/50 SED204/50

63 SED201/63 SED202/63 SED203/63 SED204/63

SED200 包装信息

极数 1P 2P 3P 4P

每盒（个） 12 6 4 3

每箱（个） 96 48 32 24
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外形尺寸
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SE200 微型断路器
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GSE200 剩余电流动作保护断路器
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样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB ( 中国 ) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : contact.center@abb.com

ABB电气官方微信 ABB直通车 ABB中国客户服务中心
ABB Connect

一站式数字化助理

https://new.abb.com/cn/about/contacts?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc
https://mall.abb.com.cn/
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