
• 扩展i-bus®总线智能家居控制系统
• 人性化的户型图操控界面
• 全高清图像效果
• 全系列门口机IP55防护等级
• 人脸识别

— 
智能家居控制终端
高端住宅项目应用
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— 
智慧的居所，是设计与科技的完美结合

ABB智能家居控制系统，可以实现通过室内智能终端或智能手机/pad，轻
松控制室内的灯光、空调、窗帘及电子设备。不只是智慧科技，更是一种
生活方式。

4 智能家居控制终端 高端住宅项目应用
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—
智能家居控制终端
高端住宅项目应用

有关i-bus智能家居系统设计步骤，详见i-b us设计手册。

② 室内智能控制屏

③ i-bus有线智能家居系统

ABB助您实现真正的智能生活。
ABB智能家居控制终端，可以通过智能手机、平板电脑等设备实现安防，灯
光，温度，通风，遮阳，电动门窗以及电器等的中央控制，移动控制，远程
控制，轻松打造舒适智能的家居环境。
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有关i-bus智能家居系统设计步骤，详见i-b us设计手册。

① 公寓 / 别墅门口机

iPad
iPhone Android

交换机

② 室内智能控制屏 ① 公寓 / 别墅门口机
 

WIFI

③ i-bus 有线智能家居系统

IPS/S KNX IP 路由器
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注重生活品质的你渴望更私密的居家环境，以及更舒适、安全、便利和节
能的生活方式？
ABB智能家居控制终端，采用全球高标准的绿色材料并搭配技术领先的数字
化平台，为您打造融合智慧社区以及家庭安全的智能家居系统解决方案，让
沟通更轻松简单，带给您全新的家居生活体验。

—
智能家居控制终端
高端住宅项目应用
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控制区域一览 
• 影音间、视听室
• 卧室
• 卫生间、浴室
• 玄关、走道、楼梯
• 车库、庭院、球场、泳池
• 小区会所
• 小区公共区域及园林景观
• 小区停车场

控制内容一览	
• 空调、地加热、暖气片等控制
• 电动窗帘、遮阳卷帘、机械门/窗控制
• 灯光控制
• 调光控制
• 影音设备（电视机、DVD等）控制
• 新风系统控制
• 喷灌系统控制
• 家电设备控制

特色功能一览
• 手机远程监控
• 气象站及空气质量管理
• 室内对讲及背景音乐
• 儿童作息管理
• 家庭能源管理
• Miele 厨卫电器控制

• B&O影音系统控制
• 手机及平板电脑控制
• 楼宇对讲联动
• 安防系统联动
• 视频监控
• 小区智能管理
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HD2A02-WH，HD2A01-WH
• 钢化玻璃镜面 + 全金属外框材质，超薄设计
• 1080P 全高清显示屏，人性化控制的 UI 界面
• 强大硬件平台，及功能多样的 SDK 功能接口
• 支持单元门口机呼叫及开锁功能
• 支持户户通话及户内通话功能
• 支持呼叫管理机功能
• 支持外接门铃及小门口机
• 支持多室内机同时布撤防及静音同步
• 实时监控单元门口机，及扩展 onvif 协议摄像头监视功能
• 具备标准 8 路防区报警，最多可扩展为 32 路防区
• 多媒体及信息查询和发送功能
• 支持 SD 卡扩展功能
• 支持扩展 i-bus 智能家居功能
• 支持梯控功能
• 支持社区服务扩展功能

—
智能家居控制终端
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H82322-S
• 钢化玻璃镜面 +PC，超薄设计
• 高清显示屏，人性化控制的 UI 界面
• 强大硬件平台，及功能多样的 SDK 功能接口
• 支持单元门口机呼叫及开锁功能
• 支持户户通话及户内通话功能
• 支持呼叫管理机功能
• 支持外接门铃及小门口机
• 支持多室内机同时布撤防及静音同步
• 实时监控单元门口机，及扩展 onvif 协议摄像头监视功能
• 具备标准 8 路防区报警，最多可扩展为 32 路防区
• 多媒体及信息查询和发送功能
• 支持 SD 卡扩展功能
• 支持扩展 i-bus 智能家居功能
• 支持梯控功能
• 支持社区服务扩展功能
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—
智能家居控制终端

H2701-WH
• 超薄外观设计
• 高清显示屏，人性化控制的 UI 界面
• 强大硬件平台，及功能多样的 SDK 功能接口
• 支持单元门口机呼叫及开锁功能
• 支持户户通话及户内通话功能
• 支持呼叫管理机功能
• 支持外接门铃及小门口机
• 支持多室内机同时布撤防及静音同步
• 实时监控单元门口机，及扩展 onvif 协议摄像头监视功能
• 具备标准 8 路防区报警，最多可扩展为 32 路防区
• 多媒体及信息查询和发送功能
• 支持 SD 卡扩展功能
• 支持扩展 i-bus 智能家居功能
• 支持梯控功能
• 支持社区服务扩展功能
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H81332K-S
• S316 不锈钢拉丝外观，钢化玻璃镜面
• IP55 高防水防尘等级
• 自动人脸识别开锁功能
• 可设置单元门口机或围墙机两种设备类型
• 支持呼叫室内机或管理机功能
• 支持 IC 刷卡开锁功能
• 支持公共密码及住户密码开锁功能
• 提供常开、常闭等开锁输出
• 夜间高亮 LED 灯自动补光
• 门状态检测，门开超时报警
• 9 吋操作显示屏，可实现视频广告
• 提供刷卡数据信息韦根输出功能
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HD1201-S，HD1205-S
• S316 不锈钢拉丝外观
• IP55 高防水防尘等级
• 采用全高清千万像素摄像头
• 可设置单元门口机或围墙机两种设备类型
• 支持呼叫室内机或管理机功能
• 支持 IC 刷卡开锁功能；支持 NFC 刷卡
• 支持公共密码及住户密码开锁功能
• 提供常开、常闭等开锁输出
• 夜间高亮 LED 灯自动补光
• 门状态检测，门开超时报警
• 提供刷卡数据信息韦根输出功能
• 自动人脸识别开锁功能（仅限 HD1205-S）

—
智能家居控制终端
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HD1102，HD1101
• S316 不锈钢拉丝外观
• IP55 高防水防尘等级
• 采用全高清摄像头
• 支持呼叫室内机或管理机功能
• 提供常开、常闭等开锁输出
• 夜间高亮 LED 灯自动补光
• 门状态检测，门开超时报警
• 支持 IC 刷卡及手机 NFC 刷卡开锁（仅限 HD1102）
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产品名称 产品料号 产品型号 产品功能简述

全数字10寸高清智能家居控
制终端及对应配件

10166874 HD2A01-WH 全数字10寸高清智能家居控制终端（i-Bus智能家居），机身内置H8301网关不需额外配置网关

10134382 42321F 全数字10寸高清智能家居控制终端挂墙盒（埋墙安装时使用，推荐）

10109964 YSI01-SM 全数字10寸高清智能家居控制终端挂墙架（埋墙安装时使用）

10109926 9wire-1 9芯单端直插线间距2.0mm/带电阻接防区/9wire-1

10140640 H8316 防区拓展模块，16路每个，最多可拓展2个，在HD系统中最多可至32个防区

10109929 2wire-1 2芯门铃线

全数字9寸7寸智能家居控制
终端及对应配件

10121616 H82321-S 9”数字智能家居控制终端/银灰色/电容屏/标准型/可拓展i-jia

10140214 H82322-S 9”数字智能家居控制终端/银灰色/电容屏/豪华型/可拓展i-bus

10140809 H2701-WR 7”数字智能家居控制终端/白色/拓展i-jia/H2701

10140810 H2701-WH 7”数字智能家居控制终端/白色/拓展i-bus或i-家/H2701

10109964 YSI01-SM 9寸智能家居控制终端挂墙架（挂墙安装时使用，不推荐）

10109926 9wire-1 9芯单端直插线间距2.0mm/带电阻接防区/9wire-1

10140640 H8316 防区拓展模块，16路每个，最多可拓展2个，在H系统中最多可至32个防区

单元门口机或围墙机 10166878 HD1201-S HD系列不锈钢单元门口机（也可以换工作模式为围墙机使用）

10166880 41024F+ HD系列单元门口机埋墙盒

10225318 HD1205-S HD系列不锈钢单元门口机带人脸识别功能（也可切换工作模式为围墙机使用）

10225319 41025F HD系列单元人脸识别门口机埋墙盒

别墅门口机 10166875 HD1102 HD系列不锈钢别墅门口机，超千万像素，NFC刷卡，IC刷卡

10166876 HD1101 HD系列不锈钢别墅门口机，800万像素

10166879 41023F+ 别墅门口机埋墙盒

电源 10109956 YSM01-PS 电源，27V输出

管理机和发卡器 10115419 HSM36-GU 管理中心机，管理软件需安装在电脑中

10115461 G4823C 发卡器，IC卡

电梯联动模块 10115413 YSM23-LC 电梯联动模块，RS-485协议输出，每部电梯1台

10121624 4825-Y 电梯联动模块/配合YSM23-LC使用，在电梯没有协议输出时提供每模块16路继电器输出信号

刷卡设备 10121621 YSM14-CR+ 刷卡头，支持韦根输出，IC及ID兼容（含安装盒） 

10114408 CR Controller 刷卡头遥控器辅助卡管理，调试刷卡头时使用，1台即可调试所有刷卡头 

人脸识别大堂门口机 10119287 H81332K-S 大堂门口机，人脸识别，双摄像头，活体检测 

10121619 4133F 大堂门口机埋墙盒 

数字二次确认门口机 10175379 H1315-S 数字二次确认门口机，接交换机

10119275 YSE05-NS1/1-FM 二次确认门口机埋墙盒

—
智能家居控制终端
常用产品配置表
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在当今这个时代，几乎什么都可以通过智能终端实现，确认访客也不例外。在室内可通过智能终端控制楼宇对讲，
包括呼叫，对讲，控锁，监控等功能，本地加密本地验证，安全性更高 ; 智能家居控制屏内置网关功能，系统更加简化；
LAN 口接入无需切换路由，可接入终端数量多。只需以下几个简单的步骤，就能体验在家居范围内的自由无线对讲：

步骤一
进入 iPhone/iPad APP 商店，搜索名字叫“Welcome”
的应用，下载安装

步骤二
将您的手机接入到路由器，并进入设置界面，并点击
Welcome

步骤三
打开 Welcome 软件

步骤四（A 和 B 两种设置方式二选一即可）
方式 B：通过扫描参数界面的二维码

步骤四（A 和 B 两种设置方式二选一即可）
方式 A：输入您设置的用户名以及密码，并输入室内机
上显示的 IP 地址，点击软件内的重新加载设置按钮

步骤五
加载成功后即可体验这一便捷功能了

—
APP下载
体验方便快捷的无线对讲
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—
备注
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联系我们
www.abb.com.cn
ABB (中国) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : cn-ep-hotline@abb.com

ABB中国客户服务中心ABB电气产品数字营销中心ABB电气产品官方微信

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，
ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。
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