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简介
危险区域低压产品

我们庞大的工程、供应链管理以及技术销售支持团队致力于知悉

一切可助您降低总拥有成本、实现商业目标的知识。

无论您是设计、安装、操作、维护、购买办公楼、海上平台、医

院、高速列车、发电厂、机械设备或者生产设施，ABB的工程产

品都能满足您的应用需求，并在整个项目周期内发挥出优异性

能、可持续性和价值。

我们所有品牌都建立在四个产品和服务解决方案平台之上。这些

平台覆盖了数据、能源、流程、资产和人身安全方面的保护，能

够解决您和您客户的关键电气和照明需求。

ABB公司致力于提供实用可靠的电气产品服务，以提升您的经营业绩。从而保障生
命安全，以及解决线缆管理、电缆保护、电源连接及控制安全等领域的日常问题。

除了高性能的应用特点外，ABB的产品、信息和服务还能方便和

加快您的组装、安装和维护过程。

典型应用：

 照明接头、机箱和机柜

 定制危险区域控制面板

 创新高性能产品的研发计划

 ATEX及IECEx产品
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简介 
石油和天然气 - 上游应用

上游应用

首先，这两个领域包含海上应用，如钻井平台和生产平台。它们

都暴露在极端的天气条件下，因此使用的设备必须能够耐受盐碱

环境。可以使用不锈钢产品（如Kopex-Ex导线管格兰头），或为

产品涂上涂层或油漆来解决这一问题。

近海应用设备同时需要具备耐磨性，并且易于维护，因为石油生

产停工的代价可能是极其高昂的。例如，FPSO（浮式生产储油

卸油装置）船舶每天可以生产20万桶原油，每桶原油的价格约为

80~90美元。一次生产停工会导致每小时的损失超过70万美元。

由于上述原因，ABB的产品应用于许多近海应用场合，以保护大

容量船舶的重要数据和电力电缆。无论是气体检测器的数据线，
还是动力传动装置的电缆保护，ABB都能提供经过许多世界标准

测试和认证的各类产品来满足需求。

石油和天然气市场分为上游、中游、下游三块区域。上游区域包括勘测和生产。中游
应用涉及从井口到精炼厂的原油和天然气的运输、仓储以及部分处理过程。这其中蕴
含着另一系列挑战。下游应用涉及碳素制品的处理和输运到最终用户的过程。

1 上游应用 | 2 中游应用 | 3 下游应用
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岸上应用也可以分为勘探和生产过程。一个陆地钻井每天也许只

能生产几桶原油，但是众多陆地钻井组网以后，每天可以生产达

上百万桶原油。

这带来了一系列的全新挑战。首先，钻机趋于与电机一起移动，
而泵通常安装在滑轨以方便运输。这可能带来连接问题。ABB提
供丰富的螺纹转换器产品来解决这些问题。产品材料种类丰富多

样，并且遵循许多世界标准。

其次，钻井网络中数量庞大的钻机需要大量的监控运行操作，以

确保钻机生产线持续不断地运行。这使得数据电缆保护要求变得

异常严格。ABB拥有丰富的系统和认证选项，在提供相应的解决

方案方面有领先优势。

产品选择标准

 盐水腐蚀（近海平台）
 耐石油和化学腐蚀（泥浆钻机）
 极端的环境温度

 防护等级

 与其它设备的连接性

 停机时间影响

 所需认证等级（Ex e、Ex d等）
 遵循ATEX、IECEx等认证标准

 产品使用区域，如Zone 1或者Zone 2

认证/特色

 欧洲ATEX指令94/9/ EC
 IECEx
 区1、2、21、22
 IP66 防护等级
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其中一个挑战涉及到油井采出物。油井采出物通常不是单一物

质，而是包含石油、天然气、水和沙子的混合物，在装运和管道

输送到仓储设施之前必须进行分离。根据从油井采集的石油或天

然气的类型不同，分离方法有许多种，但通常都会有4步操作，
之后才将石油或天然气作为商品通过管道运送或直接装运出去。
进行分离操作时需要能量，而这些能量通常来自天然气商品本

身。

完成分离后，石油商品就可以转移到仓库储存。对于近海钻井平

台，这种分离措施通常是在远离钻机的岸上进行，然后通过泵机

输送至存储仓库。对于FPSO（浮式生产储油卸油装置）船舶，
分离措施全部在船上进行，分离后的石油通过油轮输送至存储仓

库。

产品选择标准

 盐水腐蚀（罐车）
 极端的环境温度

 防护等级

 停机时间影响

 所需认证等级（Ex e、Ex d等）
 遵循ATEX、IECEx等认证标准

 产品使用区域，如Zone 1或者Zone 2

认证/特色

 欧洲ATEX指令94/9/ EC
 IECEX
 区1、2、21、22
 IP66 防护等级

中游应用涉及从井口到精炼厂的原油和天然气的运输、仓储以及部分处理过程。这
需要克服一系列挑战。

简介 
石油和天然气 - 中游应用
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现阶段，就需要对发票和税收进行计算和评估。除了在计量产油

量上需要做到精确，在测量石油的密度、粘度、压力、温度（若

是天然气，还有蒸汽含量）时也需要做到精确。

石油通常直接通过泵管道输送到炼油厂，在炼油厂经过一系列下

游操作后，通过一系列泵机获得所需压力。

凭借Kopex-Ex系列产品，ABB提供广泛的产品和服务满足中游油

气市场的需求。Kopex-Ex系列导线管及接头满足ATEX和IECEx标
准。这类产品坚固耐用，无论在油轮上还是精炼生产过程中都能

满足苛刻的工况要求。
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1

在本地及国际市场上，共有700多家国际化精炼厂供应碳素制

品。石油精制产品种类繁多，包括：
 运输燃料 - 液化石油气、汽油、喷气燃料、柴油、瓦斯油和船

用燃料

 石化原料- 液化石油气、石脑油及芳香烃

 能源 - 液位石油气、煤油、加热油和燃料油

 润滑油、沥青、焦炭、溶剂和蜡

 化工原料 - 合成纤维（尼龙）、塑料（聚乙烯、聚氯乙烯） 

产品选择标准

 持续运作

 极端的环境温度

 防护等级

 停机时间影响

 所需认证等级（Ex e、Ex d等）
 遵循ATEX、IECEx、UL、GOST、CSA等认证标准

 产品使用区域，如Zone 1或者Zone 2

认证/特色

 欧洲ATEX指令94/9/ EC
 IECEX
 区1、2、21、22

下游应用涉及碳素制品的处理和输运到最终用户的过程，涵盖了从精炼厂到加油站
的所有过程。

简介 
石油和天然气 - 下游应用
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1

精炼工艺分为四个阶段。起始阶段是蒸馏过程，它将油气商品分

为5类产品——液化石油气、石脑油、煤油、天然气、石油，以

及剩余的常压渣油。蒸馏在高温下完成。温度越高，最终产品的

质量就越高。

第二个阶段是升级或转型。此阶段改变了油气产品的分子结构，
比如将低辛烷值的石脑油制成高辛烷值的石脑油，后者可以用作

汽油溶剂。

第三阶段和第四阶段负责处理硫等杂质，将精炼产物进行混合，
得到市场所需的不同产品。

下游过程的最后阶段是将产品输运到市场上，该过程包括存储和

运输两部分。比如，航空燃料可以通过公路或铁路直接输运到机

场进行储存，然后再转移至油罐车对飞机加油。

为确保人员安全和成品质量，所有下游业务的各个环节要求各

异。Kopex-Ex产品在此领域应用广泛，全部采用易于维护的设

计。另外，还提供一系列标准配置或定制的仪器仪表箱以满足最

终用户的各类要求。如果精炼厂无法满足这些要求，传感器在质

控过程中的关键作用就会大打折扣。
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食品工业

ABB提供一系列产品用于食品加工市场，包括偏向于使用不锈钢

的领域以及归类为危险区域的领域，包括用于自动化食品加工和

包装机械的不锈钢控制站以及专为面粉厂等多尘大气环境而设计

的照明器具以消除极高的爆炸风险。

饮料行业

ABB应用于饮料行业的产品极为丰富，覆盖了麦芽制造、酿造、
葡萄酒、烈酒和软饮料等所有饮料生产领域。Kopex-Ex可提供不

锈钢和黄铜镀镍材质的各类接头，配套ABB的其他产品来满足危

险区域应对潜在爆炸性气体的需要或某些区域的洁净度要求。

1 食品加工 - 防爆（粉尘）| 2 饮料生产 - 防爆（蒸汽）

21

简介 
食品饮料应用
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化工和制药行业

ABB的产品和解决方案系列非常适合化工和制药行业。 无论在主

要生产阶段上游还是包装阶段下游，这些区域中的许多过程和应

用都要求危险区域认证，使得Kopex-Ex系列导线管和格兰头成为

了理想之选。

3 化工 - 防爆| 4 药品生产 - 防爆

43

简介 
化工和制药行业
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欧洲ATEX指令94/9/ EC
ATEX要求雇主和制造商在法律法规的约束下，消除和控制危险物

品所带来的风险，并根据爆炸性气体环境出现的可能性对区域进

行分类。ATEX指令旨在保护员工、公众和环境免受爆炸性气体环

境引致的事故。自2006年7月1日起，所有新旧场所都必须完全遵

守ATEX指令。

ATEX100a指令适用于设备供应商和制造商，ATEX137指令适用于

最终用户。这些指令互为补充，但用途有所不同。ATEX100a涵盖

了适用于危险区域的电气类和非电气类产品，其中也包括机械设

备。

该指令自2003年公布，欧盟范围内旨在危险区域内使用的销售产

品必须通过ATEX认证，并且拥有ATEX产品或证书标识。相应义

务由产品制造商或供应商承担，目的是促进欧盟范围内货物的自

由流通。

一致性声明

对于所有旨在危险区域安装的订单产品，供应商必须发表声明，
证明供应的设备符合最新的协调标准。

世界标准及其意义。 
本节我们将对世界各地的不同标准进行梳理，概述这些标准对于危险区域的特定产
品有何意义。下面是显示世界不同地区通用标准的示意图。

UL CSA

产品认证

IECEx ATEX

CLASS 
及 DIV

分类及 
区域 分组及区域

INMETROEurAsian

标准、区域定义及产品标识 
世界标准及其意义
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IECEx
IECEx计划是危险区域产品的国际一致性认证标准。

该计划提供：

a)  制造商的一致性认证，包含以下内容：
b)  产品的标准测试和评估，以及一份完整的测试报告

c)  制造商生产场所的持续监控

d)  快速跟踪检查，适用于法规仍然要求发布国家Ex证书或认证

的国家

该计划正在逐渐被世界各国的所有知名标准采纳，区别仅在于生

效的时间不同。

UL（美国）和CSA（加拿大）

美国和加拿大标准是仅有的具有不同分类与分区方式的标

准。ATEX和IECEx是进行分组和分区域的，而NEC和CEC是进行分

类和分区的。两者不能直接比较，因此在一个区域内不得互换。

欧亚符合性标识（关税同盟）

欧亚符合性标识在区域划分等相关标准方面与IECEx的规则类

似。

欧亚符合性标识是关税同盟，包括俄罗斯联邦、哈萨克斯坦以及

白俄罗斯等国家的标准。

应用于潜在爆炸性气体环境的电气材料必须符合两大认证标

准：IEC/CENELEC和NEC
IEC（国际电工委员会）标准几乎被世界上的所有国家所接受。它

们与欧洲的CENELEC标准等同。

NEC（国家电气规范）在美国境内是强制性标准。NEC规范1996
年材质第505条款采纳了IEC对材料和区域的气体和温度等级的定

义。

气体和蒸汽分类

NEC（国家电气规范）将气体分成四组，而IEC/CENELEC将气体

分为三组。每组展示了同一层次的气体和蒸汽分类。（见第1/18
页表格）。

温度分类

IEC和NEC还定义了爆炸危险区域使用的材料的温度分类。（见

第1/19页表格）。
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Zone 0
永久性的/频繁的

含易燃性物质（以气体、蒸汽以及尘雾形式

存在）混合物的爆炸性气体环境持续存在或频繁产生

的场合。

 Zone 1
偶然的

在正常运行期间很可能偶尔产生含有气体和

易燃性物质（以气体、蒸汽以及尘雾形式存在）的混

合物的气体环境的场合。

标准、区域定义及产品标识 
区域定义 - 岸上气体及蒸汽
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Zone 2
气体产生时间不规律/持续时间短  

             在正常运行期间不大可能产生含有气体和

易燃性物质（以气体、蒸汽以及尘雾形式存在）的

混合物的气体环境，或者即使出现持续时间也较短

的场合。

安全区域

低爆炸风险
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Zone 1
偶然的 
在正常运行期间很可能偶尔产生

含有气体和易燃性物质（以气体、蒸汽以

及尘雾形式存在）的混合物的气体环境的

场合。

ZONE 2
气体产生时间不规律/持续

时间短

在正常运行期间不大可能产生含有气体和

易燃性物质（以气体、蒸汽以及尘雾形式

存在）的混合物的气体环境，或者即使出

现持续时间也较短的场合。

 
Zone 0
永久性的/频繁的

            含易燃性物质（以气体、蒸汽以

及尘雾形式存在）混合物的爆炸性气体环

境持续存在或频繁产生的场合。

安全区域

低爆炸风险

标准、区域定义及产品标识 
区域定义 - 近海气体及蒸汽
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Zone 20
永久性的/频繁的

以可燃性粉尘云形式存在的爆炸

性气体环境持续存在、长期存在或频繁产

生的场合。

安全区域

低爆炸风险

Zone 21
偶然的

在正常运行期间可能偶尔存在以

可燃性粉尘云形式存在的爆炸性气体环境

的场合。

Zone 22
粉尘产生时间不规律/持续

时间短

在正常运行期间不大可能产生以可燃性粉

尘云形式存在的爆炸性气体环境，或者即

使出现持续时间也较短的场合。

标准、区域定义及产品标识 
区域定义 - 粉尘
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CLI (Class I), Div 1
正常运行条件下，大气中易燃性气体、蒸汽或液体达到着火浓度。

CLI (Class I), Div 2 
非正常运行条件下，大气中易燃性气体、蒸汽或液体达到着火浓

度。

Class I 区域 
A组：乙炔

B组：乙炔 
C组：丙烷和环氧

D组：苯，丁烷和丙烷

CLII (Class II), Div 1 
正常运行条件下，大气中可燃性粉尘达到着火浓度。

CLII (Class II), Div 2 
非正常运行条件下，大气中可燃性粉尘达到着火浓度。

Class II区域

E组：金属尘屑

F组：碳和炭

G组：面粉、淀粉、木材和塑料

标准、区域定义及产品标识 
Kopex-Ex产品标识指南

1

KPEX        I  M2/II  2GD  Exde  I  Mb  Exde  IIC  Gb  Extb  IIIC  Db

CLI.Div1.ABCD  .CLII.Div1.EFG.

气体或蒸汽

气体和蒸汽的种类细分

典型区域危险区域易燃性物质的
暂态特征

易燃性物质

甲烷粉尘

安装所需标志

设备组 设备防护等级

IIA

IIB

IIC

Restriction
for using 

Requirements

Equipment withou

Equipment with

restriction

special 
may be 

Ex component,
which is not
intended to be
used alone
and require
additiona
certification 
being used in
hazardous area

一直或长期存在，或者
频繁产生

zone 0 II Ga

zone 1 II Gb
正常运行时偶尔产生

正常运行时不大可能产生，
但是即使产生，持续时间
也很短

zone 2 II Gc

一直或长期存在，或者
频繁产生

zone 20 III  Da

zone 21 III Db
正常运行时偶尔产生

正常运行时不大可能产生，
但是即使产生，持续时间
也很短

zone 22 III Dc

-  矿井 I  Ma

-  矿井 I           Mb

粉尘

气体蒸汽

仪器使用
环境分组

粉尘

IIIA
IIIB
IIIC 导电粉尘

可燃性溅射物
非导电粉尘

氨气、
甲烷、
乙烷、
丙烷

乙醇、
环己烷、
正丁烷

汽油、
正己烷

乙醛

城市天然气、
丙烯腈

乙烯、
环氧乙烷

乙烯乙二醇 乙醛

硫化碳乙烷
（乙炔）

氢

（产品标识细节）

（分类 & 分区）

危险区域分类 欧盟/IEC或NEC分类

产品标识细节

KPEX        I  M2/II  2GD  Exde  I  Mb  Exde  IIC  Gb  Extb  IIIC  Db

CLI.Div1.ABCD  .CLII.Div1.EFG.

Gases or vapours

Subdivision of gases and vapours

Typical
zones

Temporary behaviour of
flammable substances in
hazardous places

Flammable
substances

Methane
Dusts

Required marking for installation

equipment            equipment
group                   protection level

IIA

IIB

IIC

is present continuously or zone 0 II Ga
for long periods or frequently

is likely to occur in normal zone 1 II Gb
operation occasionally

is not likely to occur in normal
opration but, if it does occur, will          zone 2 II Gc
persist for a short period only

is present continuously or for            zone 20 III  Da
for long periods or frequently

is likely to occur in normal                zone 21 III Db
operation occasionally

it is not likely to occur in normal
operation but, if it does occur,              zone 22 III Dc
will persist for a short period only

-  mines I  Ma

-  mines I           Mb

Dusts

Gases
Vapours

Apparatus may
be used in group

Dust

IIIA                  Combustible Flyings
IIIB                  Non-Conductive Dust
IIIC                 Conductive Dust

ammonia ethyl alcohol   galsoline acetaldehyde
methane cyclohexane    n-hexane
ethane n-butane
propane

town gas, ethylene ethylene ethyl-ether
acrylnitril ethylene          glycol

oxide  

sulphide ofethinehydrogen
carbon(acetylene)

(Product stamp detail)

(Class & Divisions)

Classification of hazardous areas             European/IEC or NEC classifications

Product stamp detail 

KPEX        I  M2/II  2GD  Exde  I  Mb  Exde  IIC  Gb  Extb  IIIC  Db

CLI.Div1.ABCD  .CLII.Div1.EFG.

IECEx  SIRA09.0103  X

All applications

Control stations, motors, fuses,
switchgear, power electronics

Installation materials, motors, luminaries

Measurement and control, automation
technology, sensors, actuators

Switch- and control cupboards,
analyse-apparatus, computers

Coils of motors or relays, solenoid valves

Transformers, relays, control stations,
magnetic contactors

Capacitors, transformers

Product use depending on 
temperature class (T1 - T6).

See at the top  - only for zone 2

Gases or vapours

Subdivision of gases and vapours

Temperature Class (T) / Ignition Temperature

Typical
zones

Temporary behaviour of
flammable substances in
hazardous places

Flammable
substances

Methane
Dusts

Required marking for installation

equipment            equipment
group                   protection level

IIA

IIB

IIC

Restriction
for using apparatus

Requirements  Marking

Equipment without

Equipment with

-
restriction

special condition X
may be noted

Ex component,
which is not
intended to be
used alone
and requires
additional
certification before

U

being used in
hazardous area

is present continuously or zone 0 II           Ga
for long periods or frequently

is likely to occur in normal zone 1 II           Gb
operation occasionally

is not likely to occur in normal
opration but, if it does occur, will          zone 2 II           Gc
persist for a short period only

is present continuously or for            zone 20 III           Da
for long periods or frequently

is likely to occur in normal                zone 21 III           Db
operation occasionally

it is not likely to occur in normal
operation but, if it does occur,              zone 22 III           Dc
will persist for a short period only

-   mines I           Ma

-   mines I           Mb

Dusts

Gases
Vapours

Apparatus may
be used in group

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

General requirements

Flameproof enclosure

Increased safety

Intrinsic safety

Pressurisation

Encapsulation

Oil immersion

Powder filling

‘Non sparking’

For use in zone 0, 1, 2 / for use in zone 1, 2  Ex t 60079-31Dust atmospheres

IIA T1 Acetone 735º
IIA T1 Ammonia 630º

IIB T1 Carbon Monoxide 605º
IIA T1 Bensene 560º

IIC T1 Hydrogen 560º
IIA T1 Methane 537º
IIA T1 Toluene 535º
IIA T1 Styrene 490º

IIA T1 Propane 470º
IIA T1 1-Butene 455º

IIB T1 Butadiene 430º

IIB T2 Ethylene 425º
IIA T2 Butane 372º
IIA T2 Ethanol 363º

IIA T2 Butylalcohol 359º
IIB T2 Dimetylether 350º

IIC T2 Acetylene 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 Hydrogen Sulphide 270º

IIA T3 Cyclohexane 259º
IIA T3 Hexane 233º

IIA T3 Heptane 215º
IIA T3 Kerosene 210º

IIA T3 Dekane 201º

IIB T4 Diethyl Ether 160º

IIC T6 Carbon Disulphide 95º

Application Marking EN/IEC standardType of protection

Protection technique

Dust
IIIA                  Combustible Flyings
IIIB                  Non-Conductive Dust
IIIC                  Conductive Dust

ammonia ethyl alcohol   galsoline acetaldehyde
methane cyclohexane    n-hexane
ethane n-butane
propane

town gas, ethylene ethylene ethyl-ether
acrylnitril ethylene          glycol

oxide  

sulphide ofethinehydrogen
carbon(acetylene)

(Certification Number)(Product stamp detail)

(Class & Divisions)

Classification of hazardous areas             European/IEC or NEC classifications

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º
Product stamp detail 

1

IECEx  SIRA09.0103  X

All applications

Control stations, motors, fuses,
switchgear, power electronics

Installation materials, motors, luminaries

Measurement and control, automation
technology, sensors, actuators

Switch- and control cupboards,
analyse-apparatus, computers

Coils of motors or relays, solenoid valves

Transformers, relays, control stations,
magnetic contactors

Capacitors, transformers

Product use depending on 
temperature class (T1 - T6).

See at the top  - only for zone 2

Temperature Class (T) / Ignition Temperature

Restriction
or using apparatus

Requirements  Marking

Equipment without

Equipment with

-
estriction

pecial condition X
may be noted

Ex component,
which is not
intended to be
used alone
and requires
additional
certification before

U

being used in
hazardous area

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

General requirements

Flameproof enclosure

Increased safety

Intrinsic safety

Pressurisation

Encapsulation

Oil immersion

Powder filling

‘Non sparking’

For use in zone 0, 1, 2 / for use in zone 1, 2  Ex t 60079-31Dust atmospheres

IIA T1 Acetone 735º
IIA T1 Ammonia 630º

IIB T1 Carbon Monoxide 605º
IIA T1 Bensene 560º

IIC T1 Hydrogen 560º
IIA T1 Methane 537º
IIA T1 Toluene 535º
IIA T1 Styrene 490º

IIA T1 Propane 470º
IIA T1 1-Butene 455º

IIB T1 Butadiene 430º

IIB T2 Ethylene 425º
IIA T2 Butane 372º
IIA T2 Ethanol 363º

IIA T2 Butylalcohol 359º
IIB T2 Dimetylether 350º

IIC T2 Acetylene 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 Hydrogen Sulphide 270º

IIA T3 Cyclohexane 259º
IIA T3 Hexane 233º

IIA T3 Heptane 215º
IIA T3 Kerosene 210º

IIA T3 Dekane 201º

IIB T4 Diethyl Ether 160º

IIC T6 Carbon Disulphide 95º

Application Marking EN/IEC standardType of protection

Protection technique

(Certification Number)

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º

IECEx  SIRA09.0103  X

适用于zone 0、zone 1、zone 2 /
适用于zone 1、zone 2

开关和控制柜，分析设备，计算机

所有应用场合

控制站，电机，保险丝，开关，
电力电子器件

安装材料，电机，照明设备

测量与控制，自动化技术，传感器，
执行器

电机或继电器线圈，电磁阀

变压器，继电器，控制站，电磁接触器

电容器，变压器

产品使用取决于
温度等级 (T1 - T6)

参见顶部 - 仅适用于zone 2 

温度等级（T）/着火温度

设备使用限制

要求  标识

不受限制设备

需注意特殊使

用条件的设备

-

X

不得单独使用，
且在危险区域

使用时需要额

外认证的防爆

元件

U

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

一般要求

防火外壳

增安

本安

气密

封装

油浸

粉料灌装

“非火花”

 Ex t 60079-31粉尘大气

IIA T1 丙酮 735º
IIA T1 氨 630º

IIB T1 一氧化碳 605º
IIA T1 苯 560º
IIC T1 氢 560º

IIA T1 甲烷 537º
IIA T1 甲苯 535º

IIA T1 苯乙烯 490º
IIA T1 丙烷 470º

IIA T1 1-丁烯 455º
IIB T1 丁二烯 430º

IIB T2 乙烯 425º
IIA T2 丁烷 372º
IIA T2 乙醇 363º
IIA T2 丁醇 359º

IIB T2 乙二醇二甲醚 350º
IIC T2 乙炔 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 硫化氢 270º
IIA T3 环己烷 259º

IIA T3 己烷 233º
IIA T3 庚烷 215º
IIA T3 煤油 210º
IIA T3 癸烷 201º

IIB T4 乙醚 160º

IIC T6 二硫化碳 95º

应用 标识 EN/IEC 标准防护等级

防护措施

cetaldehyde

ethyl-ether

（认证编号）

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º

IECEx  SIRA09.0103  X

All applications

Control stations, motors, fuses,
switchgear, power electronics

Installation materials, motors, luminaries

Measurement and control, automation
technology, sensors, actuators

Switch- and control cupboards,
analyse-apparatus, computers

Coils of motors or relays, solenoid valves

Transformers, relays, control stations,
magnetic contactors

Capacitors, transformers

Product use depending on 
temperature class (T1 - T6).

See at the top  - only for zone 2

Temperature Class (T) / Ignition Temperature

Restriction
or using apparatus

Requirements  Marking

Equipment without

Equipment with

-
restriction

special condition X
may be noted

Ex component,
which is not
intended to be
used alone
and requires
additional
certification before

U

being used in
hazardous area

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

General requirements

Flameproof enclosure

Increased safety

Intrinsic safety

Pressurisation

Encapsulation

Oil immersion

Powder filling

‘Non sparking’

For use in zone 0, 1, 2 / for use in zone 1, 2  Ex t 60079-31Dust atmospheres

IIA T1 Acetone 735º
IIA T1 Ammonia 630º

IIB T1 Carbon Monoxide 605º
IIA T1 Bensene 560º

IIC T1 Hydrogen 560º
IIA T1 Methane 537º
IIA T1 Toluene 535º
IIA T1 Styrene 490º

IIA T1 Propane 470º
IIA T1 1-Butene 455º

IIB T1 Butadiene 430º

IIB T2 Ethylene 425º
IIA T2 Butane 372º
IIA T2 Ethanol 363º

IIA T2 Butylalcohol 359º
IIB T2 Dimetylether 350º

IIC T2 Acetylene 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 Hydrogen Sulphide 270º

IIA T3 Cyclohexane 259º
IIA T3 Hexane 233º

IIA T3 Heptane 215º
IIA T3 Kerosene 210º

IIA T3 Dekane 201º

IIB T4 Diethyl Ether 160º

IIC T6 Carbon Disulphide 95º

Application Marking EN/IEC standardType of protection

Protection technique

(Certification Number)

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º
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新标识 - EPL
（防爆等级）

EPL的推出以及EN 60079系列标准的修订引入了

新的标识要求。

1

IECEx  SIRA09.0103  X

All applications

Control stations, motors, fuses,
switchgear, power electronics

Installation materials, motors, luminaries

Measurement and control, automation
technology, sensors, actuators

Switch- and control cupboards,
analyse-apparatus, computers

Coils of motors or relays, solenoid valves

Transformers, relays, control stations,
magnetic contactors

Capacitors, transformers

Product use depending on 
temperature class (T1 - T6).

See at the top  - only for zone 2

Temperature Class (T) / Ignition Temperature

Restriction
or using apparatus

Requirements  Marking

Equipment without

Equipment with

-
estriction

pecial condition X
may be noted

Ex component,
which is not
intended to be
used alone
and requires
additional
certification before

U

being used in
hazardous area

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

General requirements

Flameproof enclosure

Increased safety

Intrinsic safety

Pressurisation

Encapsulation

Oil immersion

Powder filling

‘Non sparking’

For use in zone 0, 1, 2 / for use in zone 1, 2  Ex t 60079-31Dust atmospheres

IIA T1 Acetone 735º
IIA T1 Ammonia 630º

IIB T1 Carbon Monoxide 605º
IIA T1 Bensene 560º

IIC T1 Hydrogen 560º
IIA T1 Methane 537º
IIA T1 Toluene 535º
IIA T1 Styrene 490º

IIA T1 Propane 470º
IIA T1 1-Butene 455º

IIB T1 Butadiene 430º

IIB T2 Ethylene 425º
IIA T2 Butane 372º
IIA T2 Ethanol 363º

IIA T2 Butylalcohol 359º
IIB T2 Dimetylether 350º

IIC T2 Acetylene 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 Hydrogen Sulphide 270º

IIA T3 Cyclohexane 259º
IIA T3 Hexane 233º

IIA T3 Heptane 215º
IIA T3 Kerosene 210º

IIA T3 Dekane 201º

IIB T4 Diethyl Ether 160º

IIC T6 Carbon Disulphide 95º

Application Marking EN/IEC standardType of protection

Protection technique

(Certification Number)

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º

IECEx  SIRA09.0103  X

适用于zone 0、zone 1、zone 2 /
适用于zone 1、zone 2

开关和控制柜，分析设备，计算机

所有应用场合

控制站，电机，保险丝，开关，
电力电子器件

安装材料，电机，照明设备

测量与控制，自动化技术，传感器，
执行器

电机或继电器线圈，电磁阀

变压器，继电器，控制站，电磁接触器

电容器，变压器

产品使用取决于
温度等级 (T1 - T6)

参见顶部 - 仅适用于zone 2 

温度等级（T）/着火温度

设备使用限制

要求  标识

不受限制设备

需注意特殊使

用条件的设备

-

X

不得单独使用，
且在危险区域

使用时需要额

外认证的防爆

元件

U

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

一般要求

防火外壳

增安

本安

气密

封装

油浸

粉料灌装

“非火花”

 Ex t 60079-31粉尘大气

IIA T1 丙酮 735º
IIA T1 氨 630º

IIB T1 一氧化碳 605º
IIA T1 苯 560º
IIC T1 氢 560º

IIA T1 甲烷 537º
IIA T1 甲苯 535º

IIA T1 苯乙烯 490º
IIA T1 丙烷 470º

IIA T1 1-丁烯 455º
IIB T1 丁二烯 430º

IIB T2 乙烯 425º
IIA T2 丁烷 372º
IIA T2 乙醇 363º
IIA T2 丁醇 359º

IIB T2 乙二醇二甲醚 350º
IIC T2 乙炔 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 硫化氢 270º
IIA T3 环己烷 259º

IIA T3 己烷 233º
IIA T3 庚烷 215º
IIA T3 煤油 210º
IIA T3 癸烷 201º

IIB T4 乙醚 160º

IIC T6 二硫化碳 95º

应用 标识 EN/IEC 标准防护等级

防护措施

cetaldehyde

ethyl-ether

（认证编号）

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º

IECEx  SIRA09.0103  X

All applications

Control stations, motors, fuses,
switchgear, power electronics

Installation materials, motors, luminaries

Measurement and control, automation
technology, sensors, actuators

Switch- and control cupboards,
analyse-apparatus, computers

Coils of motors or relays, solenoid valves

Transformers, relays, control stations,
magnetic contactors

Capacitors, transformers

Product use depending on 
temperature class (T1 - T6).

See at the top  - only for zone 2

Temperature Class (T) / Ignition Temperature

Restriction
or using apparatus

Requirements  Marking

Equipment without

Equipment with

-
restriction

special condition X
may be noted

Ex component,
which is not
intended to be
used alone
and requires
additional
certification before

U

being used in
hazardous area

-

 Ex d

 Ex e

 Ex i

 Ex p

 Ex m

 Ex o

450º

 Ex q

 Ex n

60079-0

60079-1

60079-7

60079-11

60079-2

60079-18

60079-6

60079-5

60079-15

General requirements

Flameproof enclosure

Increased safety

Intrinsic safety

Pressurisation

Encapsulation

Oil immersion

Powder filling

‘Non sparking’

For use in zone 0, 1, 2 / for use in zone 1, 2  Ex t 60079-31Dust atmospheres

IIA T1 Acetone 735º
IIA T1 Ammonia 630º

IIB T1 Carbon Monoxide 605º
IIA T1 Bensene 560º

IIC T1 Hydrogen 560º
IIA T1 Methane 537º
IIA T1 Toluene 535º
IIA T1 Styrene 490º

IIA T1 Propane 470º
IIA T1 1-Butene 455º

IIB T1 Butadiene 430º

IIB T2 Ethylene 425º
IIA T2 Butane 372º
IIA T2 Ethanol 363º

IIA T2 Butylalcohol 359º
IIB T2 Dimetylether 350º

IIC T2 Acetylene 305º

IIA T3 Nafta 290º
IIA T3 Hydrogen Sulphide 270º

IIA T3 Cyclohexane 259º
IIA T3 Hexane 233º

IIA T3 Heptane 215º
IIA T3 Kerosene 210º

IIA T3 Dekane 201º

IIB T4 Diethyl Ether 160º

IIC T6 Carbon Disulphide 95º

Application Marking EN/IEC standardType of protection

Protection technique

(Certification Number)

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85º

600º

750º
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IP防护等级

数值越高，防护等级也越高。仅适用于正确安装的设备。
数字含义如下：

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IP 6 8

 

 

 

无防护

防止人手意外触摸50mm直径以

上物体

防止人手意外触摸12 mm直径以

上物体

防止2.5 mm直径以上物体，
例如工具和导线

防止1 mm直径以上物体，
例如工具、粗细导线

防止粉尘-有限侵入（无有害沉积）

完全防止粉尘（防尘）

无防护

防止垂直滴水

防止15º倾角滴水

防止60º倾角溅水

防止来自各个方向的溅水-有限侵入

防止来自各个方向的低压喷水-有限

侵入

防止来自各个方向的低压喷水-有限

侵入

防止强力喷水、风浪-有限侵入

防止在特定压力下长期浸水，例如

2bar 持续24小时

IP69k等级表示依据DIN40050汽车标

准防止来自各个角度的高压（高达

80bar）喷水

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IP 6 8

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IP 6 8

 

 

 

防水

防止机柜内部设备由于进水而损坏的防护等级。

第一个数字代表：防尘

IP防护等级 
IP适用性评级是对电气设备外壳保护等级进行分类的系统。

固体异物防护等级

防止人员接触机柜内部危险零件及/或固体异物侵入的防护等级。

第二个数字代表：防水

标准、区域定义及产品标识 
防护等级指数
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挠性导线管系统

导线管接头 - 选型指南 2/2

Ex e非金属尼龙导线管系统

EXB系列 - 抗静电尼龙导线管 2/4

EXBB系列 - 编织导线管 2/4

XESX系列 - 抗静电尼龙多层导线管 2/5

EXPQ型直通型金属接头 2/7 

EXBQ型直通型金属编织接头 2/7

NENV型 - 直通型导线管接头 2/9

NENZ型 - 直通型应变消除式导线管接头 2/9

NEBV型 - 90º型接头 2/9

NEWV型 - 90º型接头 2/9

NEAV型 - 45º型接头 2/10

BESGR型 - 中间连接头 2/10

BEYR型 - Y型连接头 2/10

BETR型 - T型连接头 2/10

BEAVR型 - 导线管转接头 2/11

NEIR型 - 直通型导线管母接头 2/11

BENRRE型 - 硬金属管连接波纹导线管 2/11

BEH型 - 导线管夹 2/11

Ex d e型防水导线管系统

EXLB系列 - 通用耐油导线管 - 镀锌芯 2/12

EXSB系列 - 通用耐油导线管 - 不锈钢芯 2/12

EXLT系列 - 阻燃性 - 镀锌芯 2/13

EXST系列 - 阻燃性 - 不锈钢芯 2/13

EXLH系列 - 耐高温 - 镀锌芯 2/14

EXSH系列 - 耐高温 - 不锈钢芯 2/14

EXLLH系列 - 耐高温 - 镀锌芯 2/15

EXSLH系列 - 耐高温 - 不锈钢芯 2/15

EXBBT系列 - 带LFH涂层的EMC保护导线管 - 镀锌芯 2/16

EXSBBT系列 - 带LFH涂层的EMC保护导线管 - 不锈钢芯 2/16

EXLHC系列 - 耐高温、高挠性导线管 - 镀锌芯 2/17

EXSHC系列 - 耐高温、高挠性导线管 - 不锈钢芯 2/17

G1导线管接头 2/18

G1 90º型导线管接头 2/20

通用接头 2/22

防爆挠性连接头

XP Flex™系列 2/24

挠性导线管系统
危险区域
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  非金属尼龙导线管   尼龙导线管接头    防水接头及格兰头    防爆连接头    

类型  EXB尼龙 EXBB尼龙 XESX尼龙 直通型金属 直通型尼龙 尼龙弯肘 尼龙Y及T 尼龙 防水 Group 1  90º  Group 1  XP Flex 

    导线管 导线管 导线管 及编织接头  接头 接头 型接头 接头 导线管 接头 型接头 通用接头  挠性导线管

认证

ATEX	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	 		

IEC	/	IECEx	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	 	

CSA	 	 –	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 		 •	 	

UL	 	 –	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 		 •	

区域

Zone	1	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	

Zone	2	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	 	

Zone	21	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	

Zone	22	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –

防护类型

Ex	e	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 	

Ex	d	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 	

Ex	de	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 	

Ex	tb	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 –	 	

分类/分区

Class	I	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 	

Class	I	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 	

Class	II	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 	

Class	II	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

第2章 / 页码 2/4 2/4 2/5 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/19 2/20 2/23  2/25

危险区域挠性导线管系统
导线管接头 - 选型指南
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  非金属尼龙导线管   尼龙导线管接头    防水接头及格兰头    防爆连接头    

类型  EXB尼龙 EXBB尼龙 XESX尼龙 直通型金属 直通型尼龙 尼龙弯肘 尼龙Y及T 尼龙 防水 Group 1  90º  Group 1  XP Flex 

    导线管 导线管 导线管 及编织接头  接头 接头 型接头 接头 导线管 接头 型接头 通用接头  挠性导线管

认证

ATEX	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	 		

IEC	/	IECEx	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	 	

CSA	 	 –	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 		 •	 	

UL	 	 –	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 		 •	

区域

Zone	1	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	

Zone	2	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	 	

Zone	21	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –	

Zone	22	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 		 –

防护类型

Ex	e	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 	

Ex	d	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 	

Ex	de	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 –	 	

Ex	tb	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 •	 •	 –	 	

分类/分区

Class	I	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 	

Class	I	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 	

Class	II	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 •	 	

Class	II	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

第2章 / 页码 2/4 2/4 2/5 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/19 2/20 2/23  2/25
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认证

EXB系列

抗静电尼龙导线管 
兼容：EXPQM / EXPQA接头 / 材质：抗静电尼龙12 / 颜色：• 黑色EXP

   导线管尺寸    

型号  公制 (mm)  外径 (mm) 线圈长度 (m)

EXB03* 16  15.8 10/30/50

EXB04*  20  21.2 10/30/50

EXB05*  25  28.5 10/30/50

EXB06*  32  34.4 10/30/50

EXB07*  40  42.4 10/30/50

EXB08*  50  54.5 10/30/50

EXB09*  68  67.2 10/30/50

EXB010*  80   80 10/30/50

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如，10 m = EXB0510

标准

EC类检验证书：

ATEX: Baseefa 08 ATEX 0003X
IECEx: IECEx BAS08.0001X
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

温度范围 

-20ºC 到 +80ºC

RTI 110ºC，符合EN60079-0标准

特殊性能

表面电阻<106Ω

EXB型

抗静电尼龙导线管

认证

EXBB系列

编织导线管   
兼容：EXBQM / EXBQA接头 / 材质:抗静电尼龙12(不锈钢)

   导线管尺寸   

型号  公制 (mm) 外径 (mm) 线圈长度 (m)

EXBB03* 16 15.8     50

EXBB04*  20 23.6 50

EXBB05*  25 30 50

EXBB06*  32 36 50

EXBB07*  40 43.5 30

EXBB08*  50 56.5 50

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXLB0550

标准

EC类检验证书：

ATEX:Baseefa 08 ATEX 0003X

IECEx:IECEx BAS08.0001X

Ex tb IIIC Db

Ex de IIC Gb

温度范围 

-20ºC到+80ºC

RTI 110ºC，符合EN60079-0标准

特殊性能

EMC屏蔽等级：1MHz时为60dB

EXBB型

抗静电尼龙导线管

非金属尼龙导线管
EXB及EXBB系列 - 抗静电尼龙及编织导线管
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XESX型
抗静电尼龙

多层导线管

认证

XESE系列

抗静电尼龙多层导线管

兼容：EXPQ和尼龙接头 / 材质:抗静电尼龙12 / 颜色：• 黑色

    导线管尺寸    

型号  公制 (mm) 外径 (mm) 线圈长度 (m)

XESX0250  12  12.8 50

XESX0350  16  15.6  50

XESX0450  20  21 50

XESX0550  25  28.5 50

XESX0650  32   34.4 50

XESX0730  40  42.4  30

XESX0830  50  54.4 30

标准

EC类检验证书：

金属接头:

ATEX:Baseefa08ATEX0003X
IECEx:IECEx BAS08.0001X
Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
尼龙接头:

ATEX:SEV15ATEX0121 - 尼龙接头

IECEx:IECEx SEV15.0009 - 尼龙接头

Ex eb IIC Ex tb IIIC

温度范围 

-40℃至+85ºC(金属接头) 

-5℃至+85ºC(尼龙接头尺寸02-03)

-20℃至+85ºC(尼龙接头尺寸04-08)

RTI 110ºC，符合EN60079-0标准

特殊性能

表面电阻<106Ω

非金属尼龙导线管
XESX系列 - 抗静电尼龙导线管
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认证

符合: IEC EN 60079-0, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： ATEX: Baseefa 08 ATEX 0003X 

 IECEx: IECEx BAS08.0001X 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围： -40℃至+85℃ 

IP等级： IP66 

标准

特点

 采用黄铜镀镍材质制造

 经认证适合用于Zone 1、2、21和22中的Ex e应用

 可选公制及NPT螺纹

 EXPQM 适用于非编织导线管

 EXPQA 适用于编织导线管

非金属尼龙导线管
EXBQ及EXPQ系列 - 金属接头
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EXPQ型

尼龙导线管接头

适用于EXB和XESX导线管的EXPQM / EXPQA型
尼龙导线管接头 / 材质：黄铜镀镍

 螺纹 标称导线管 格兰头尺寸 (mm)   

型号 尺寸 A 尺寸 B (mm) C D E L H CH1 CH2

EXPQM0303  M16  16.0  11.4  27.4  25.9  16.0  33.3  25.4  24.0 

EXPQM0304 M20 16.0 11.4 27.4 25.9 16.0 33.3 25.4 24.0

EXPQM0404 M20 21.0 15.8 30.2 30.2 16.0 32.0 28.0 28.0

EXPQM0505 M25 28.0 19.0 41.0 41.0 16.0 39.0 38.0 38.0

EXPQM0606 M32 34.0 26.4 48.1 45.4 17.0 40.0 44.5 42.0

EXPQM0707 M40 42.0 32.9 61.6 58.3 17.0 49.5 57.0 54.0

EXPQM0808 M50 54.0 43.9 75.6 75.6 16.0 48.0 70.0 70.0

EXPQM0909 M63 63.0 56.0 91.8 91.8 16.0 54.6 84.0 84.0

EXPQM1010 M75 80.0 67.5 104.0 104.0 16.0 52.6 95.3 95.3

EXPQA0304 1/2” NPT  16.0 11.4 33.2 26.6 18.0 43.5 30.0 24.0

EXPQA0404 1/2” NPT 21.0 15.8 38.8 31.0 16.0 43.5 35.0 28.0

EXPQA0505 3/4” NPT 28.0 19.0 49.3 42.1 16.0 50.0 44.5 38.0

EXPQA0606 1” NPT 34.0 26.4 55.4 46.5 18.0 51.0 50.0 42.0

EXPQA0707 1 1/4” NPT 42.0 32.9 77.6 59.8 18.0 67.5 70.0 54.0

EXPQA0808 1 1/2” NPT 54.0 43.9 93.1 77.6 16.0 70.0 84.0 70.0

EXPQA0909 2” NPT 63.0 56.0 91.8 91.8 16.0 54.6 84.0 84.0

EXPQA1010 2 1/2” NPT 80.0 67.5 104.0 104.0 16.0 52.6 95.3 95.3

适用于EXBB导线管的EXBQM / EXBQA型
尼龙导线管接头 / 材质：黄铜镀镍

 螺纹 标称导线管 格兰头尺寸 (mm)   

型号 尺寸 A 尺寸 B (mm) C D E L H CH1 CH2

EXBQM0303  M16 16.0  11.4  27.4  25.9  16.0  33.3  25.4  24.0 

EXBQM0304 M20  16.0 11.4 25.9 27.4 20.0 32.5 24.0 25.4

EXBQM0404 M20 21.0 15.8 30.2 30.2 20.0 31.5 28.0 28.0

EXBQM0505 M25 28.0 19.0 41.0 41.0 20.2 38.3 38.0 38.0

EXBQM0606 M32 34.0 26.4 45.4 48.1 24.2 40.0 42.0 44.5

EXBQM0707 M40 42.0 32.9 58.3 61.6 25.8 49.5 54.0 57.0

EXBQM0808 M50 54.0 40.7 75.6 75.6 26.1 48.0 70.0 70.0

EXBQA0304 1/2” NPT  16.0 11.4 33.2 26.6 20.0 44.5 30.0 24.0

EXBQA0404 1/2” NPT  21.0 15.8 38.8 31.0 20.0 45.0 35.0 28.0

EXBQA0505 3/4” NPT 28.0 19.0 49.3 42.1 20.2 54.0 44.5 38.0

EXBQA0606 1” NPT 34.0 26.4 55.4 46.5 24.2 57.5 50.0 42.0

EXBQA0707 1 1/4” NPT 42.0 32.9 77.6 59.8 25.8 70.0 70.0 54.0

EXBQA0808 1 1/2” NPT 54.0 40.7 93.1 77.6 26.1 70.0 84.0 70.0

尺寸图

EXBQ型

编织导线管接头

尺寸图

非金属尼龙导线管
EXBQ及EXPQ系列 - 金属接头
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特点

 用改性尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 经认证适合用于Zone 1、2、21和22中的Ex e应用

认证

EC类检验证书: ATEX: SEV15ATEX0121 

 IECEX: IECEx SEV15.0009 

 Ex eb IIC 

 Ex tb IIIC

安全工作温度范围: 12-16mm -5℃至+85℃  

 21-54mm -20℃至85℃

IP测试: IP68

标准

非金属尼龙导线管
适用于XESX导线管的尼龙导线管接头
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NENV型
直通型导线管公接头

NENZ型
带锁紧装置的直通型导线管公接头

NENV型
直通型导线管公接头-公制螺纹 / 材质：采用抗静电尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 导线管尺寸 (mm)   公制螺纹 

型号 公制  标称 尺寸 (mm)

NENV0203 12  10 16 

NENV0303 16  12 16 

NENV0404 20  17 20 

NENV0505 25  23 25 

NENV0606  32  29 32 

NENV0707 40  36 40

NENV0808 50  48 50 

NENV0909  50  48 63

NENZ型
带锁紧装置的直通型导线管公接头-公制螺纹 
材质：采用抗静电尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 导线管尺寸 (mm)   公制螺纹 

型号 公制  标称 尺寸 (mm)

NENZ0203S/P* 12 10 M16x1.5

NENZ0304S/P* 16 12 M20x1.5

NENZ0404S/P* 20 17 M20x1.5

NENZ0505S/P* 25 23 M25x1.5

NENZ0405S/P* 20 17 M25x1.5

NENZ0606S/P* 32 29 M32x1.5

NENZ0707S/P* 40 36 M40x1.5

NENZ0808S/P* 50 48 M50x1.5

* 提供多种夹持范围 

NEBV型

90º型接头-公制螺纹 / 材质:采用抗静电尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 导线管尺寸 (mm)   公制螺纹 

型号 公制  标称 尺寸 (mm)

NEBV0404 20  17 20    

NEBV0505  25 23 25 

NEBV0606 32  29 32 

NEBV0707 40  36 40 

NEBV0808 50  48 50 

NEBV型
90º型接头

NEWV型

90º型接头-公制螺纹 / 材质：采用抗静电尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 导线管尺寸 (mm)   公制螺纹 

型号 公制  标称 尺寸 (mm)

NEWV0303  16  12 16

非金属尼龙导线管
适用于XESX导线管（仅限Ex）龙导线管接头

NEBV型
90º型接头
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NEAV型
45º型接头

NEAV型

45º型接头-公制螺纹 / 材质：采用抗静电尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 导线管尺寸 (mm)   公制螺纹 

型号 公制  标称 尺寸 (mm)

NEAV0303 16  12 16    

NEAV0404 20 17 20 

NEAV0505 25  23 25 

NEAV0606 32  29 32 

NEAV0707 40  36 40 

NEAV0808 50  48 50

BESGR型

中间连接头

BESGR型

中间连接头 / 材质：抗静电尼龙12
 导线管尺寸 (mm)    

型号 公制  标称 

BESGR0303 16 12  

BESGR0404 20  17 

BESGR0505  25 23 

BESGR0606  32  29

BESGR0707 40  36 

BESGR0808 50  48 

BEYR型

Y型连接头

BEYR型

Y型连接头 / 材质：抗静电尼龙12
 导线管尺寸 (mm)   2 x 导线管尺寸（mm） 

型号 公制  标称 公制  标称 

BEYR030202 16  12  12  10

BEYR040303 20  17  16  12

BEYR050404  25  23  20  17

BEYR060505 32  29  25  23

BEYR070606  40  36  32  29

BEYR080707  50  48  40  36

BETR型

T型

BETR型

T型连接头 / 材质：抗静电尼龙12
 导线管尺寸 (mm) 

型号 公制  标称 

BETR020202 12  10

BETR030303  16  12

BETR040404  20  17

BETR050505  25  23

BETR060606  32  29

BETR070707  40  36

BETR080808  50  48

非金属尼龙导线管
适用于XESX导线管的尼龙导线管接头
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BEAVR型

导线管转接头

BEAVR型

导线管转接头 / 材质：抗静电尼龙12
 适用导线管接头尺寸 (mm)  适用导线管尺寸（mm） 

型号 公制  标称  公制  NW

BEAVR03/02  16  12  12  10

BEAVR04/03 20  17  16  12

BEAVR05/04 25  23  20  17

BEAVR06/05 32  29  25  23

BEAVR07/06 40  36  32  29

BEAVR08/07 50  48  40  36

NEIR型

直通型导线管母接头

NEIR型

直通型导线管母接头-公制螺纹 / 材质：采用抗静电尼龙12制造并配备黄铜镀镍螺纹

 导线管尺寸 (mm)   公制母 

型号 公制  标称  螺纹尺寸（mm）

NEIR0303  16  12  M16

NEIR0404  20  17  M20

NEIR0505  25  23  M25

NEIR0606  32  29  M32

NEIR0707  40  36  M40

NEIR0808 50  48  M50

BENRRE型
硬金属管连接波纹导线管

BENRRE型
硬金属管连接波纹导线管

材质：抗静电尼龙12，不锈钢管夹

 导线管尺寸 (mm)   钢管 

型号 公制  标称  螺纹尺寸（mm）

BENRRE030324  16  12  M16

BENRRE040428  20  17  M20

BENRRE050532  25  23  M25

BENRRE060644  32  29  M32

BENRRE070750  40  36  M40

BENRRE080865  50  48  M50

BEH型

管夹

BEH型

导线管夹

材质：抗静电尼龙12
 导线管尺寸 (mm)  

型号 公制  标称 

BEH02 12  10

BEH03 16  12

BEH04 20  17

BEH05 25  23

BEH06 32  29

BEH07 40  36

BEH08  50  48

非金属尼龙导线管
适用于XESX导线管的尼龙导线管接头
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认证

EXLB系列

通用耐油防水导线管 - 镀锌钢芯

材质：带通用耐油涂层的镀锌钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXLB03*  16  3/8 12.5  10/30

EXLB04*  20  1/2 16.0  10/30

EXLB05*  25  3/4 21.0  10/30

EXLB06*  32  1  26.4  10/20

EXLB07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXLB08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXLB09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXLB0510

EXLB系列

通用耐油防水导线管 - 镀锌钢芯

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-25℃到+105℃

热挠曲温度：-5℃到+105℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

阻燃性PVC涂层

EXSB系列

通用耐油防水导线管 - 不锈钢芯

材质：带通用耐油涂层的不锈钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXSB03*  16  3/8 12.5  10/30

EXSB04*  20  1/2 16.0  10/30

EXSB05*  25  3/4 21.0  10/30

EXSB06*  32  1  26.4  10/20

EXSB07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXSB08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXSB09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXSB0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-25℃到+105℃

热挠曲温度：-5℃到+105℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

阻燃性PVC涂层

EXSB系列

通用耐油防水导线管 - 不锈钢芯

认证

防水导线管
EXLB及EXSB系列
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EXLT系列

阻燃防水导线管 - 镀锌钢芯

材质：带LFH涂层的镀锌钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXLT03*  16  3/8 12.5  10/30

EXLT04*  20  1/2 16.0  10/30

EXLT05*  25  3/4 21.0  10/30

EXLT06*  32  1  26.4  10/20

EXLT07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXLT08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXLT09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXLT0510

EXLT系列

阻燃防水导线管 - 镀锌钢芯

认证和标准

认证标准：IEC 61386
完全符合LUL（E1042A6）
MOD到NES 518：第3版DEF STAN61-12（第31部分）第1版

温度范围

静态温度：-25℃到+90℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

低阻燃性，无卤素（BS6425 Pt 1）

认证

EXST系列

阻燃防水导线管 - 不锈钢芯

材质：带LFH涂层的不锈钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXST03*  16  3/8 12.5  10/30

EXST04*  20  1/2 16.0  10/30

EXST05*  25  3/4 21.0  10/30

EXST06*  32  1  26.4  10/20

EXST07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXST08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXST09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXST0510

EXST系列

阻燃防水导线管 - 不锈钢芯

认证

防水导线管
EXLT及EXST系列

标准

认证标准：IEC 61386
完全符合LUL（E1042A6）
MOD到NES 518：第3版DEF STAN61-12（第31部分）第1版

温度范围

静态温度：-25℃到+90℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

低阻燃性，无卤素（BS6425 Pt 1）
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EXLH系列

耐高温防水导线管 - 镀锌钢芯

材质：带耐高温涂层的镀锌钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXLH03*  16  3/8 12.5  10/30

EXLH04*  20  1/2 16.0  10/30

EXLH05*  25  3/4 21.0  10/30

EXLH06*  32  1  26.4  10/20

EXLH07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXLH08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXLH09*  63  2  51.6  10/20

*在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXLH0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-50℃到+130℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

阻燃性UL94 V2

耐化学腐蚀和耐油性

认证

EXLH系列

耐高温防水导线管 - 镀锌钢芯

EXSH系列

耐高温防水导线管 - 不锈钢芯

材质：带耐高温涂层的不锈钢芯 / 颜色：• 黑色

  导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXSH03*  16  3/8 12.5  10/30

EXSH04*  20  1/2 16.0  10/30

EXSH05*  25  3/4 21.0  10/30

EXSH06*  32  1  26.4  10/20

EXSH07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXSH08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXSH09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXSH0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-50℃到+130℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

阻燃性UL94 V2

耐化学腐蚀和耐油性

认证

EXSH系列

耐高温防水导线管 - 不锈钢芯

防水导线管
EXLH及EXSH系列
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EXLLH系列

耐高温防水导线管 - 镀锌钢芯

材质：带耐高温涂层的镀锌钢芯/颜色：• 蓝色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXLLH03*  16  3/8 12.5  10/30

EXLLH04*  20  1/2 16.0  10/30

EXLLH05*  25  3/4 21.0  10/30

EXLLH06*  32  1  26.4  10/20

EXLLH07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXLLH08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXLLH09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXLLH0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-50℃到+130℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

阻燃性UL94 V2

耐化学腐蚀和耐油性

认证

EXLLH系列

耐高温防水导线管 - 镀锌钢芯

EXSLH系列

耐高温防水导线管 - 不锈钢芯

材质：带耐高温涂层的不锈钢芯 / 颜色：• 蓝色

    导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXSLH03*  16  3/8 12.5  10/30

EXSLH04*  20  1/2 16.0  10/30

EXSLH05*  25  3/4 21.0  10/30

EXSLH06*  32  1  26.4  10/20

EXSLH07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXSLH08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXSLH09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXSLH0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-50℃到+130℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

阻燃性UL94 V2

耐化学腐蚀和耐油性

认证

EXSLH系列

耐高温防水导线管 - 不锈钢芯

防水导线管
EXLLH及EXSLH系列
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标准

认证标准：IEC 61386

MOD到NES 518：第3版DEF STAN61-12（第31部分）第1版

温度范围

静态温度：-25℃到+90℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

特殊性能

低阻燃涂层

EMC屏蔽等级：1MHz时编织网屏蔽等级为60dB

认证

EXSBBT系列

带EMC防护的阻燃防水导线管 - 不锈钢芯

材质：带EMC镀锌钢屏蔽和LFH涂层的不锈钢芯 / 颜色：• 黑色

    导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXSBBT03*  16  3/8 12.5  10/30

EXSBBT04*  20  1/2 16.0  10/30

EXSBBT05*  25  3/4 21.0  10/30

EXSBBT06*  32  1  26.4  10/20

EXSBBT07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXSBBT08*  50  1 1/2 40.4  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXSBBT0510

EXSBBT系列

带EMC防护的阻燃防水

导线管 - 不锈钢芯

标准

认证标准：IEC 61386

MOD到NES 518：第3版DEF STAN61-12（第31部分）第1版

温度范围

静态温度：-25℃到+90℃

热挠曲温度：-5℃到+90℃

特殊性能

低阻燃涂层

EMC屏蔽等级：1MHz时编织网屏蔽等级为60dB

认证

EXBBT系列

带EMC防护的阻燃防水导线管 - 镀锌钢芯

材质：带EMC镀锌钢屏蔽和LFH涂层的镀锌钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXBBT03*  16  3/8 12.5  10/30

EXBBT04*  20  1/2 16.0  10/30

EXBBT05*  25  3/4 21.0  10/30

EXBBT06*  32  1  26.4  10/20

EXBBT07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXBBT08*  50  1 1/2 40.4  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXBBT0510

EXBBT系列

带EMC防护的阻燃防水

导线管 - 镀锌钢芯

防水导线管
EXBBT及EXSBBT系列
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EXSHC系列

耐高温、高挠性防水导线管 - 不锈钢芯

材质：带耐高温、高挠性涂层的不锈钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXSHC03*  16  3/8 12.5  10/30

EXSHC04*  20  1/2 16.0  10/30

EXSHC05*  25  3/4 21.0  10/30

EXSHC06*  32  1  26.4  10/20

EXSHC07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXSHC08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXSHC09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXSHC0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-65℃到+150℃

热挠曲温度：-45℃到+135℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

高挠性

耐高温

认证

EXSHC系列

耐高温、高挠性防水

导线管 - 不锈钢芯

EXLHC系列

耐高温、高挠性防水导线管 - 镀锌钢芯

材质：带耐高温、高挠性涂层的镀锌钢芯 / 颜色：• 黑色

   导线管尺寸 美标   线圈  

型号 公制 尺寸（英寸） 内径 (mm) 长度 (m)

EXLHC03*  16  3/8 12.5  10/30

EXLHC04*  20  1/2 16.0  10/30

EXLHC05*  25  3/4 21.0  10/30

EXLHC06*  32  1  26.4  10/20

EXLHC07*  40  1 1/4 35.3  10/20

EXLHC08*  50  1 1/2 40.4  10/20

EXLHC09*  63  2  51.6  10/20

* 在型号后添加后缀以确定包装长度，例如10 m = EXLHC0510

标准

认证标准：IEC 61386

温度范围

静态温度：-65℃到+150℃

热挠曲温度：-45℃到+135℃

火焰传播 

着火源移除后，30秒内火焰自动熄灭

特殊性能

高挠性

耐高温

认证

EXLHC系列

耐高温、高挠性防水

导线管 - 镀锌钢芯

防水导线管
EXLHC及EXSHC系列
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认证

符合: IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： ATEX: Sira 09 ATEX 1231X 

 IECEx: IECEx SIR09.0103X 

 CSA: CSA  文件号：060582 

 Ex de I Mb 

 Ex de IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db 

 Class I Div 2 ABCD 

 Class II Div 1 EFG

安全工作温度范围: -60ºC 到 +130ºC

IP测试: IP66

标准

特点
  Group I防火导线管接头采用黄铜或不锈钢制成，带环氧树脂屏

蔽，是一种性能优异的产品，适合所有危险区域应用。

I 2

适用于危险区域的防水防火导线管接头
G1导线管接头



2

 ABB I Kopex-Ex产品目录 I 1SXF700038C2001    2/19

HAM G1导线管接头

危险区域防水防火格兰头-公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢316

型号 公制螺纹 导线管 格兰头尺寸 (mm)   

黄铜镀镍 尺寸A (mm) 尺寸B (mm) C D E L H CH1 CH2

HAMM0304G1  M16  16.0  10.0  34.0  31.0  15.0  50.0  32.0  28.6

HAMM0404G1  M20  20.0  12.5  34.0  31.0  15.0  50.0  32.0  28.6

HAMM0505G1  M25  25.0  18.4  37.0  37.0  15.0  50.0  34.0 (34.9 in SS)  34.0

HAMM0606G1  M32  32.0  24.7  45.0  45.0  15.0  50.0  42.0 (42.5 in SS)  42.0

HAMM0707G1  M40  40.0  29.7  57.0  54.0  15.0  57.0  52.0  50.0

HAMM0808G1  M50  50.0  41.7  64.0  64.0  15.0  58.0  60.0  60.0

HAMM0909G1  M63  63.0  51.7  78.0  76.2  15.0  70.6  69.7  70.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除最后一个M，例如公制为HAM0304G1/NPT为HAA0304G1。

** 对于不锈钢材质，用S代替型号中的最后一个M，例如公制为HAMS0304G1/NPT为HAAS0304G1。

HAM G1导线管接头

危险区域防水防火格兰头-公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢316

型号 公制螺纹 导线管 格兰头尺寸 (mm)   

黄铜镀镍 尺寸A (mm) 尺寸B (mm) C D E L H CH1 CH2

HAAM0304G1  1/2   16.0  10.0  34.0  31.0  20.2  50.0  32.0  28.6

HAAM0404G1  1/2  20.0  12.5  34.0  31.0  20.2  50.0  32.0  28.6

HAAM0505G1  3/4   25.0  18.4  37.0  37.0  20.2  50.0  34.0 (34.9 in SS)  34.0

HAAM0606G1  1  32.0  24.7  45.0  45.0  25.0  50.0  42.0 (42.5 in SS)  42.0

HAAM0707G1  1 1/4  40.0  29.7  57.0  54.0  25.6  57.0  52.0  50.0

HAAM0808G1  1 1/2  50.0  41.7  64.0  64.0  26.0  58.0  60.0  60.0

HAAM0909G1  2  63.0  51.7  78.0  76.2  27.0  70.6  69.7  70.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除最后一个M，例如公制为HAM0304G1/NPT为HAA0304G1。

** 对于不锈钢材质，用S代替型号中的最后一个M，例如公制为HAMS0304G1/NPT为HAAS0304G1。

尺寸图

尺寸图

G1导线管接头

危险区域防水防火导线管接头

适用于危险区域的防水防火导线管接头
G1导线管接头 A-A (  1.5 )

B-B (  1.5 )
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D-D (  1.5 )
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HAM 90º型导线管接头

危险区域防水防火格兰头-公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316

型号 公制螺纹 导线管 格兰头尺寸 (mm)   

黄铜镀镍 尺寸A (mm) 尺寸B (mm) C D E F G H L CH1 CH2  CH3

HAMM0304E  M16  16.0  10.0  31.7  35.5  94.0  35.0   90.0  15.0 28.6  32.0  32.0

HAMM0404E  M20  21.0  12.5  31.7  35.5  95.0  335.0   90.0  15.0 28.6  32.0  32.0

HAMM0505E  M25  28.0  18.4  37.7  38.7  101.0  36.0   104.0  15.0 34.0  34.0 (34.9 in SS)  34.0 (34.9 in SS)

HAMM0606E  M32  34.0  24.7  46.5  46.5  109.0  40.0   114.0 15.0  42.0  42.0 (42.5 in SS)  42.0 (42.5 in SS)

HAMM0707E  M40  42.0  29.7  55.4  57.6  115.0  48.0  180.0  15.0 50.0  52.0  52.0

HAMM0808E  M50  54.0  41.7  66.5  66.5  123.0  56.0  146.0 15.0  60.0  60.0  60.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除最后一个M，例如公制为HAM0304E/NPT为HAA0304E。

** 对于不锈钢材质，用S代替型号中的最后一个M，例如公制为HAMS0304G1/NPT为HAAS0304G1。

HAA G1 90º型导线管接头

危险区域防水防火格兰头-NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316

型号 公制螺纹 导线管 格兰头尺寸 (mm)   

黄铜镀镍 尺寸A (mm) 尺寸B (mm) C D E F G H L CH1 CH2  CH3

HAAM0304E  1/2   16.0  10.0  31.7  35.5  98.0  35.0  90.0  20.2 28.6  32.0  32.0

HAAM0404E  1/2  21.0  12.5  31.7  35.5  98.0  335.0  90.0  20.2 28.6  32.0  32.0

HAAM0505E  3/4   28.0  18.4  37.7  38.7  103.4  36.0   104.0  20.2 34.0  34.0 (34.9 in SS)  34.0 (34.9 in SS)

HAAM0606E  1  34.0  24.7  46.5  46.5  103.4  40.0  114.0  25.0 42.0  42.0 (42.5 in SS)  42.0 (42.5 in SS)

HAAM0707E  1 1/4  42.0  29.7  55.4  57.6  120.0  48.0  180.0  25.6 50.0  52.0  52.0

HAAM0808E  1 1/2  54.0  41.7  66.5  66.5  126.0  56.0   146.0  26.0 60.0  60.0  60.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除最后一个M，例如公制为HAM0304E/NPT为HAA0304E。

** 对于不锈钢材质，用S代替型号中的最后一个M，例如公制为HAMS0304G1/NPT为HAAS0304G1。

G1 90º型导线管接头

危险区域防水防火导线管接头

适用于危险区域的防水防火导线管接头
G1 90º型导线管接头

尺寸图

CH3

CH1 CH2

F

L H

E
B

Conduit Size

G

CAD

导线管尺寸
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2

认证

符合: IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： ATEX: Sira 09 ATEX 1231X 

 IECEx: IECEx SIR09.0103X 

 CSA: CSA  文件号：060582 

 Ex de I Mb 

 Ex de IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db 

 Class I DIv 1 BCD (仅针对刚性导线管) 

 Class I Div 2 ABCD 

 Class II Div 1 ABCD

安全工作温度范围: -60ºC 到 +130ºC

IP测试: IP66

标准

特点
  采用黄铜、镀镍或不锈钢制成，带环氧树脂屏蔽
  Group I通用防火格兰头是一种性能优异的产品，适用于所有危

险区域应用

I

适用于危险区域的防水防火导线管接头
通用接头
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尺寸图

  外螺纹尺寸 内螺纹尺寸 

型号 公制 (mm) 公制 (mm)

镀镍

HAMM0304U  20  16

HAMM0404U  20  20

HAMM0505U  25  25

HAMM0606U  32  32

HAMM0707U  40  40

HAMM0808U  50  50

HAMM0909U  63  63 

黄铜

HAM0304U  20  16

HAM0404U  20  20

HAM0505U  25  25

HAM0606U  32  32

HAM0707U  40  40

HAM0808U  50  50

HAM0909U  63  63

不锈钢

HAMS0304U  20  16

HAMS0404U  20  20

HAMS0505U  25  25

HAMS0606U  32  32

HAMS0707U  40  40

HAMS0808U  50  50

HAMS0909U  63  63 

* 适用于刚性导线管或其他接头

  外螺纹尺寸 内螺纹尺寸 

型号 - NPT NPT (英寸) NPT (英寸)

镀镍

HAAM0304U  1/2  3/8 

HAAM0404U  1/2  1/2 

HAAM0505U  3/4  3/4 

HAAM0606U  1  1

HAAM0707U  1 1/4  1 1/4 

HAAM0808U  1 1/2  1 1/2

HAAM0909U  2  2  

黄铜

HAA0304U  1/2  3/8 

HAA0404U  1/2  1/2 

HAA0505U  3/4  3/4

HAA0606U  1  1

HAA0707U  1 1/4 1 1/4

HAA0808U  1 1/2 1 1/2

HAA0909U  2  2

不锈钢

HAAS0304U  1/2  3/8 

HAAS0404U  1/2  1/2

HAAS0505U  3/4  3/4

HAAS0606U  1  1

HAAS0707U  11/4  11/4

HAAS0808U  1 1/2 1 1/2

HAAS0909U  2  2

* 适用于刚性导线管或其他接头

HAA  03  04  U

HAM  03  04  U

螺纹B = 1/2" NPT螺纹A = 3/8" NPT

HAA  03  04  U

HAM  03  04  U
螺纹A = M16 螺纹B = M20

HAM通用接头

危险区域防水防火导线管接头-公制螺纹

材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

通用接头

危险区域防水防火导线管接头

HAA通用接头

危险区域防水防火导线管接头-NPT螺纹

材质:黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

适用于危险区域的防水防火导线管接头
通用接头
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认证

UL认证： 0.5” and 0.75” 承口尺寸: Class I Div 1 及 2 ABCD; 

 Class II Div 1 EFG, Class III 

 1” 承口尺寸: Class I Div 1 及 2 CD; 

 Class II Div 1 EFG, Class III 

 UL 886 认证

标准

特点
  通过UL危险潮湿环境使用认证
  耐腐蚀，适用于冲洗区域
  挠性青铜结构，带耐电弧内套筒和黄铜接头
  终端处分别带有两个螺纹母接头和两个公接头
  使用时不需要跨接线

I 2

防爆挠性连接头
XP Flex™系列



2

 ABB I Kopex-Ex产品目录 I 1SXF700038C2001    2/25

尺寸图

XP Flex™系列

防爆挠性连接头-公制螺纹 / 材质：带黄铜接头的青铜结构

 NPT螺纹 挠性 尺寸图   

型号 尺寸 (inch) 长度 (mm) A B 

XPLFL16  1/2  150  39.1  36.6  

XPLFL18  1/2  200  39.1  36.6

XPLFL110  1/2  250  39.1  36.6

XPLFL112  1/2 300  39.1  36.6

XPLFL115  1/2  380  39.1  36.6

XPLFL118  1/2  460  39.1  36.6

XPLFL124  1/2 610  39.1  36.6

XPLFL212  3/4  300  40.6  47.5

XPLFL215  3/4  380  40.6  47.5

XPLFL218  3/4 460  40.6  47.5

XPLFL224  3/4 610  40.6  47.5

XPLFL236  3/4  915  40.6  47.5 

XPLFL318  1  460  50.08  58.7  

XP Flex™系列

防爆挠性连接头 防火格兰头

防爆、粉尘阻燃，适合危险场合应用

T&B® XP Flex™连接头采用挠性设计，可在空间受限

时在导线管系统内实现紧密完全，或用于连接静止设

备和移动或振动的设备。由于具有防爆和耐腐蚀的特

性，它们非常适合在危险和潮湿场合中使用。

防爆挠性连接头
XP Flex™系列

NPT
Threads

Flexible
Length

AB

NPT
Threads

Flexible
Length

AB
挠性长度

NPT 螺纹
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格兰头

格兰头 - 选型指南 3/2

C1系列 - Ex d e型双压格兰头 3/4

C2系列 - Ex d e型单压格兰头 3/6

C3系列 - Ex d e型单压格兰头 3/8

C4系列 - Ex d e型非铠装复合屏蔽格兰头 3/10

C5系列 - Ex d e型铠装复合屏蔽防火格兰头 3/12

C6系列 - Ex d e型单压EMC格兰头 3/14

Ex e尼龙格兰头 3/16

ISR系列 - 工业应力消除式接头 3/18

Star Teck XP® (STX) 系列 3/20

Star Teck Extreme XP® (STEX) 系列 3/22

危险区域
格兰头
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  Ex d及Ex e型格兰头         适用于Teck电缆的格兰头 

类型  Ex d e 型 Ex d e 型 Ex d 型 Ex d e 型 Ex d e  Ex d e 型  Ex e 型  ISR 系列 Star Teck XP® Star Teck  

    铠装 非铠装 格兰头 防火非铠装 型防火铠装 EMC 尼龙格 工业应力 (STX) 系列 Extreme XP® 
  格兰头 格兰头  格兰头 格兰头 格兰头 格兰头 消除式接头  (STEX) 系列

认证

ATEX	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •		 •	 –	 –	 		 		

IEC	/	IECEx	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •	 •	 –	 –	 		

CSA	 	 –	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 •	 •	 •	 		

UL	 	 •	 •	 –	 –	 	–	 –	 –		 –	 •	 •	 		 	

区域

Zone	1	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		

Zone	2	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		 	

Zone	20	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 		

Zone	21	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		

Zone	22	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 	

  

防护类型

Ex	e	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		 	

Ex	d	 	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 		 	

Ex	ta	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 		 	

Ex	tb	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		 –	 –	 –	 		 	

 

分类 / 分区

Class	I	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 		

Class	I	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 		

Class	II	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 		

Class	II	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •

Class	III	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 	

Class	III	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 	

第3章 / 页码 3/4 3/6 3/8 3/10 3/12 3/14 3/16 3/18 3/20 3/22  

危险区域格兰头
格兰头 - 选型指南
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  Ex d及Ex e型格兰头         适用于Teck电缆的格兰头 

类型  Ex d e 型 Ex d e 型 Ex d 型 Ex d e 型 Ex d e  Ex d e 型  Ex e 型  ISR 系列 Star Teck XP® Star Teck  

    铠装 非铠装 格兰头 防火非铠装 型防火铠装 EMC 尼龙格 工业应力 (STX) 系列 Extreme XP® 
  格兰头 格兰头  格兰头 格兰头 格兰头 格兰头 消除式接头  (STEX) 系列

认证

ATEX	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •		 •	 –	 –	 		 		

IEC	/	IECEx	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 •	 •	 –	 –	 		

CSA	 	 –	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 •	 •	 •	 		

UL	 	 •	 •	 –	 –	 	–	 –	 –		 –	 •	 •	 		 	

区域

Zone	1	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		

Zone	2	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		 	

Zone	20	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 		

Zone	21	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		

Zone	22	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 	

  

防护类型

Ex	e	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 		 	

Ex	d	 	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 •	 –	 –	 –	 		 	

Ex	ta	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 		 	

Ex	tb	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		 –	 –	 –	 		 	

 

分类 / 分区

Class	I	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 		

Class	I	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 		

Class	II	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 		

Class	II	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •

Class	III	/	Div	1	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 	

Class	III	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 •	 •	 	

第3章 / 页码 3/4 3/6 3/8 3/10 3/12 3/14 3/16 3/18 3/20 3/22  
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认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： CESI 13 ATEX 041X, IECEx CES 13.0014X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围: -40℃ 到 +100℃

IP测试: IP66-68 (5-Bar，30分钟)

标准

尺寸图

特点
  四功能双压格兰头
  适用于SWA（钢丝铠装）、SWB（钢丝编织）或AWA（铝丝

铠装）
  防火Ex d型和增安Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  适用广泛的电缆尺寸类型

危险区域格兰头
C1系列 - Ex d e型双压格兰头

公制螺纹

Technical Data

C1 Series Ex d e Double Compression Metric Cable Gland

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0001.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom
T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

A Member of the ABB Group

 

*For Brass version, remove N to the reference, e.g. EX03MSC1 for Metric / EX03ASC1 for NPT 
**For Stainless Steel version, add S to the reference e.g. EXS03MSC1 for Metric / EXS03ASC1 for NPT 
***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX04MMC1K  

Nickel Plated Metric Sealing Range Cable Gland Dimensions  Torque (Nm)

Brass Part No. Thread D (min-max) D1 (min-max) H min L min CH1 CH2 CH3 D2 min CH2 CH3

EXN03MSC1 M16 x 1.5 3 - 8.5 6 - 12 47 16 22 26 26 29 27 25

EXN03MMC1 M16 x 1.5 6 - 12 8.5 - 16 48 16 25 29 29 31.5 49 28 

EXN04MSC1 M20 x 1.5 3 - 8.5 6 - 12 47 16 24 26 26 29 27 25

EXN04MMC1 M20 x 1.5 6 - 12 8.5 - 16 47 16 25 29 29 31.5 49 28 

EXN04MLC1 M20 x 1.5 12 - 14.5 16 - 20 50 16 28 30 32 35 33 33

EXN05MSC1 M25 x 1.5 6 - 12 8.5 - 16 48 18 29 29 29 31.5 49 28 

EXN05MMC1 M25 x 1.5 12 - 16 16 - 21 53 18 32 34 34 37 30 27

EXN05MLC1 M25 x 1.5 12 - 20 16 - 26 60 18 36 40 40 44 61 32 

EXN06MSC1 M32 x 1.5 12 - 20 16 - 26 62 18 40 40 40 44 61 32

EXN06MMC1 M32 x 1.5 15 - 26 20 - 33 78 18 48 52 52 57 86 40 

EXN07MSC1 M40 x 1.5 15 - 26 20 - 33 78 18 48 52 52 57 86 40

EXN07MMC1 M40 x 1.5 20 - 32 29 - 41 89 18 55 60 60 66 110 75 

EXN08MSC1 M50 x 1.5 22 - 35 33 - 48 97 18 60 70 75 82 110 75

EXN08MMC1 M50 x 1.5 27 - 41 36 - 52 100 18 70 70 74 83 125 75 

EXN09MSC1 M63 x 1.5 35 - 45 43 - 57 106 20 75 80 80 89.5 160 140

EXN09MMC1 M63 x 1.5 40 - 52 47 - 60 107 20 85 85 85 94 250 100 

EXN10MSC1 M75 x 1.5 40 - 52 47 - 60 107 20 85 85 85 94 250 100

EXN10MMC1 M75 x 1.5 45 - 60 54 - 70 125 20 90 95 100 110.5 250 150 

EXN11MSC1 M90 x 1.5 45 - 60 54 - 70 125 20 95 95 100 110.5 250 150

EXN11MMC1 M90 x 1.5 60 - 72 63 - 80 154 20 110 115 115 127 320 210 

  

Certi�cation & Standards
Approved to:  
EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60529

EC TYPE Examination Certificate:
CESI 13 ATEX 041X, IECEx CES 13.0014X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66-68

Temperature: -40�C to +100�C

Marking

D1 D2Thread D

CH3CH2CH1
HL

1. Lower Body
2. Lower Sealing Ring
3. O-Ring
4. Grounding Cone
5. Swivel Braid Retainer
6. Middle Body
7. Upper Sealing Ring
8. Pressure Cap

Features
• A double compression cable gland for use with 
 –  SWA (Steel wired Armoured)
 –  SWB (Steel wired Braid)
 –  AWA (Aluminium wired Armour)

• Suitable for use in Zones 1, 2, 21, 22

• Flameproof Ex d and increased safety Ex e

• Available in unplated Brass, Nickel Plated Brass,  
 and Stainless Steel 316

标识

螺纹

Technical Data

C1 Series Ex d e Double Compression NPT Cable Gland

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom
T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

A Member of the ABB Group

 

*For Brass version, remove N to the reference, e.g. EX03MSC1 for Metric / EX03ASC1 for NPT 
**For Stainless Steel version, add S to the reference e.g. EXS03MSC1 for Metric / EXS03ASC1 for NPT 
***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX04ASC1K  

Certi�cation & Standards
Approved to:  
EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60529

EC TYPE Examination Certificate:
CESI 13 ATEX 041X, IECEx CES 13.0014X
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66-68

Temperature: -40�C to +100�C

Features
• A double compression cable gland for use with 
 –  SWA (Steel wired Armoured)
 –  SWB (Steel wired Braid)
 –  AWA (Aluminium wired Armour)

• Suitable for use in Zones 1, 2, 21, 22

• Flameproof Ex d and increased safety Ex e

• Available in unplated Brass, Nickel Plated Brass,  
 and Stainless Steel 316

Nickel Plated NPT Sealing Range Cable Gland Dimensions  Torque (Nm)

Brass Part No. Thread D (min-max) D1 (min-max) H min L min CH1 CH2 CH3 D2 min CH2 CH3

EXN03ASC1 3/8” 3 - 8,5 6 - 12 47 16 22 26 26 29 27 25

EXN03AMC1 3/8” 6 - 12 8.5 - 16 48 16 25 29 29 31.5 49 28 

EXN04ASC1 1/2” 3 - 8.5 6 - 12 47 21 24 26 26 29 27 25

EXN04AMC1 1/2” 6 - 12 8.5 - 16 47 21 25 29 29 31.5 49 28 

EXN04ALC1 1/2” 12 - 14.5 16 - 20 50 21 28 30 32 35 33 33

EXN05ASC1 3/4” 6 - 12 8.5 - 16 48 21 29 29 29 31.5 49 28 

EXN05AMC1 3/4” 12 - 16 16 - 21 53 21 32 34 34 37 30 27

EXN05ALC1 3/4” 12 - 20 16 - 26 60 21 36 40 40 44 61 32 

EXN06ASC1 1” 12 - 20 16 - 26 62 26 40 40 40 44 61 32

EXN06AMC1 1” 15 - 26 20 - 33 78 26 48 52 52 57 86 40 

EXN07ASC1 1 1/4” 15 - 26 20 - 33 78 28 48 52 52 57 86 40

EXN07AMC1 1 1/4” 20 - 32 29 - 41 89 28 55 60 60 66 110 75 

EXN08ASC1 1 1/2” 22 - 35 33 - 48 97 28 60 70 75 82 110 75

EXN08AMC1 1 1/2” 27 - 41 36 - 52 100 28 70 70 74 83 125 75 

EXN09ASC1 2” 35 - 45 43 - 57 106 28 75 80 80 89.5 160 140

EXN09AMC1 2” 40 - 52 47 - 60 107 28 85 85 85 94 250 100 

EXN10ASC1 2 1/2” 40 - 52 47 - 60 107 41 85 85 85 94 250 100

EXN10AMC1 2 1/2” 45 - 60 54 - 70 125 41 90 95 100 110.5 250 150 

EXN11ASC1 3” 45 - 60 54 - 70 125 43 95 95 100 110.5 250 150

EXN11AMC1 3” 60 - 72 63 - 80 154 43 110 115 115 127 320 210 

 

 

 

Marking

D1 D2Thread D

CH3CH2CH1
HL

1. Lower Body

2. Lower Sealing Ring

3. O-Ring

4. Grounding Cone

5. Swivel Braid Retainer

6. Middle Body

7. Upper Sealing Ring

8. Pressure Cap

标识

螺纹

NPT螺纹
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C1系列

Ex d e型双压格兰头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 公制 密封范围 (mm) 格兰头尺寸 (mm)     扭矩 (Nm) 

型号 螺纹尺寸 D (最小值-最大值) D1(最小值-最大值) H 最小值  L Min  CH1  CH2  CH3  D2 最小值 CH2  CH3

黄铜镀镍  

EXN03MSC1  M16 x 1.5 3 - 8.5  6 - 12  47  16  22  26  26  29  27.0  25.0

EXN03MMC1  M16 x 1.5 6 - 12  8.5 - 16  48  16  25  29  29  31.5  49.0  28.0

EXN04MSC1  M20 x 1.5 3 - 8.5  6 - 12  47  16  24  26  26  29  27.0  25.0

EXN04MMC1  M20 x 1.5 6 - 12  8.5 - 16  47  16  25  29  29  31.5  49.0  28.0

EXN04MLC1  M20 x 1.5 12 - 14.5  16 - 20  50  16  28  30  32  35  33.0  33.0

EXN05MSC1  M25 x 1.5 6 - 12  8.5 - 16  48  18  29  29  29  31.5  49.0  28.0

EXN05MMC1  M25 x 1.5 12 - 16  16 - 21  53  18  32  34  34  37  30.0  27.0

EXN05MLC1  M25 x 1.5 12 - 20  16 - 26  60  18  36  40  40  44  61.0  32.0

EXN06MSC1  M32 x 1.5 12 - 20  16 - 26  62  18  40  40  40  44  61.0  32.0

EXN06MMC1  M32 x 1.5 15 - 26  20 - 33  78  18  48  52  52  57  86.0  40.0

EXN07MSC1  M40 x 1.5 15 - 26  20 - 33  78  18  48  52  52  57  86.0  40.0

EXN07MMC1  M40 x 1.5 20 - 32  29 - 41  89  18  55  60  60  66  110.0  75.0

EXN08MSC1  M50 x 1.5 22 - 35  33 - 48  97  18  60  70  75  82  110.0  75.0

EXN08MMC1  M50 x 1.5 27 - 41  36 - 52  100  18  70  70  74  83  125.0  75.0

EXN09MSC1  M63 x 1.5 35 - 45  43 - 57  106  20  75  80  80  89.5  160.0  140.0

EXN09MMC1  M63 x 1.5 40 - 52  47 - 60  107  20  85  85  85  94  250.0  100.0

EXN10MSC1  M75 x 1.5 40 - 52  47 - 60  107  20  85  85  85  94  250.0  100.0

EXN10MMC1  M75 x 1.5 45 - 60  54 - 70  125  20  90  95  100  110.5  250.0  150.0

EXN11MSC1  M90 x 1.5 45 - 60  54 - 70  125  20  95  95  100  110.5  250.0  150.0

EXN11MMC1  M90 x 1.5 60 - 72  63 - 80  154  20  110  115  115  127  320.0  210.0

Ex d e型双压格兰头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 NPT螺纹 密封范围 (mm) 格兰头尺寸 (mm)     扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 (inch) D (最小值-最大值) D1(最小值-最大值) H 最小值  L Min  CH1  CH2  CH3  D2 最小值  CH2  CH3

黄铜镀镍 

EXN03ASC1  3/8” 3 - 8,5  6 - 12  47  16  22  26  26  29  27.0  25.0

EXN03AMC1  3/8” 6 - 12  8.5 - 16  48  16  25  29  29  31.5  49.0  28.0

EXN04ASC1  1/2”  3 - 8.5  6 - 12  47  21  24  26  26  29  27.0  25.0

EXN04AMC1  1/2”  6 - 12  8.5 - 16  47  21  25  29  29  31.5  49.0  28.0

EXN04ALC1  1/2” 12 - 14.5  16 - 20  50  21  28  30  32  35  33.0  33.0

EXN05ASC1  3/4”  6 - 12  8.5 - 16  48  21  29  29  29  31.5  49.0  28.0

EXN05AMC1  3/4”  12 - 16  16 - 21  53  21  32  34  34  37  30.0  27.0

EXN05ALC1  3/4”  12 - 20  16 - 26  60  21  36  40  40  44  61.0  32.0

EXN06ASC1  1”  12 - 20  16 - 26  62  26  40  40  40  44  61.0  32.0

EXN06AMC1  1” 15 - 26  20 - 33  78  26  48  52  52  57  86.0  40.0

EXN07ASC1  1 1/4”  15 - 26  20 - 33  78  28  48  52  52  57  86.0  40.0

EXN07AMC1  1 1/4” 20 - 32  29 - 41  89  28  55  60  60  66  110.0  75.0

EXN08ASC1  1 1/2” 22 - 35  33 - 48  97  28  60  70  75  82  110.0  75.0

EXN08AMC1  1 1/2” 27 - 41  36 - 52  100  28  70  70  74  83  125.0  75.0

EXN09ASC1  2”  35 - 45  43 - 57  106  28  75  80  80  89.5  160.0  140.0

EXN09AMC1  2” 40 - 52  47 - 60  107  28  85  85  85  94  250.0  100.0

EXN10ASC1  2 1/2”  40 - 52  47 - 60  107  41  85  85  85  94  250.0  100.0

EXN10AMC1  2 1/2  45 - 60  54 - 70  125  41  90  95  100  110.5  250.0  150.0

EXN11ASC1  3”  45 - 60  54 - 70  125  43  95  95  100  110.5  250.0  150.0

EXN11AMC1  3” 60 - 72  63 - 80  154  43  110  115  115  127  320.0  210.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除N，例如公制螺纹为EX03MSC1/NPT螺纹为EX03ASC1。

** 对于不锈钢材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS03MSC1/NPT螺纹为EXS03ASC1。

*** 若需要订购带锁紧螺母、护罩、接地片和垫圈的格兰头，则在型号后面添加K，例如EX04MMC1K。

危险区域格兰头
C1系列 - Ex d e型双压格兰头
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认证

符合: IEC EN 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： IMQ 14 ATEX 013X 

 IECEx IMQ14.0005X 

 Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围: -40℃到 +80℃

IP测试: IP66-68 (5-Bar，30分钟)

标准

特点
  防火Ex d型和增安Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  适用广泛的电缆尺寸类型
  可提供套件

尺寸图

危险区域格兰头
C2系列 - Ex d e型单压格兰头

公制螺纹

Technical Data

C2 Series Ex d e Single Compression Metric Cable Gland

A Member of the ABB Group

Certification & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
IMQ 14 ATEX 013X, IECEx IMQ 14.0005X

Ex e IIC Gb
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66-68 

Temperature: -40°C to +80°C

Features
• Suitable for use with unarmoured cable

• Ex e and Ex d

• Available in brass, nickel plated brass and
     stainless steel 316

• Large cable range within one product with
     removeable seals
 

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0003.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

Nickel                  Cable Gland Dimensions Sealing Ring    Torque Torque Torque 
Plated Brass Metric    CH Dimension            Sealing Ring Dimensions   S1+S2+S3 S1+S2 S1 
Part No. Thread L   L1 Min (Body/Cap) Min-Max S1+S2+S3 S1+S2 S1 (Nm) (Nm) (Nm)

EXN03MMC2 M16 x 1.5 40 16 22 4,0 - 12,0 4-6 6-9 9-12 20 18 15 

EXN04MMC2 M20 x 1.5 40 16 22 4,0 - 12,0 4-6 6-9 9-12 20 18 15

EXN04MLC2 M20 x 1.5 45 16 28 10,0 - 16,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 16 24 22 18 

EXN05MMC2 M25 x 1.5 40 16 28 10,0 - 18,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 18 25 22 18

EXN05MLC2 M25 x 1.5 50 16 35 14,0 - 20,0 14 - 17 17 - 20 - 26 22 - 

EXN06MMC2 M32 x 1.5 43 16 35 14,0 - 24,0 14 - 17 17 - 20 20 - 24 28 23 20

EXN06MLC2 M32 x 1.5 53 16 45 22,0 - 28,0 22 - 24 24 - 27 27 - 28 45 40 35 

EXN07MMC2 M40 x 1.5 45 18 45 22,0 - 32,0 22 - 24 24 - 27 27 - 32 56 50 45

EXN07MLC2 M40 x 1.5 55 18 50 26,0 - 34,0 26 - 28 28 - 31 31 - 34 57 55 52 

EXN08MSC2 M50 x 1.5 46 18 55/50 26,0 - 35,0 26 - 28 28 - 31 31 - 35 57 55 52

EXN08MMC2 M50 x 1.5 63 18 64 35,0 - 44,0 35 - 38 38 - 41 41 - 44 190 155 140 

EXN09MSC2 M63 x 1.5 53 18 68/64 35,0 - 45,0 35 - 38 38 - 41 41 - 45 190 155 140

EXN09MMC2 M63 x 1.5 62 18 75/80 46,0 - 56,0 46 - 48 48 - 52 52 - 56 160 145 135 

EXN10MSC2 M75 x 1.5 64 20 80 46,0 - 62,0 46 - 51 51 - 57 57 - 62 185 175 150

EXN10MMC2 M75 x 1.5 75 20 95 60,0 - 70,0 60 - 63  63 - 69 69 - 70 123 118 107 

EXN11MSC2 M90 x 1.5 75 20 95 60,0 - 70,0 60 - 63 63 - 69 69 - 70 123 118 107

EXN11MMC2 M90 x 1.5 77 20 105 75,0 - 85,0 75 - 79 79 - 82 82 - 85 135 130 125 

EXN12MSC2 M100 x 1.5 77 20 105 75,0 - 85,0 75 - 79  79 - 82 82 - 85 135 130 125

EXN12MMC2 M110 x 1.5 77 20 115 85,0 - 95,0 85 - 89 89 - 92 92 - 95 180 175 170 

* For Brass version, remove N to the reference, e.g. EX03MMC2 for Metric / EX03AMC2 for NPT. 
** For Stainless Steel version, add S to the reference e.g. EXS03MMC2 for Metric / EXS03AMC2 for NPT. 
***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX03MMC2K 

 

 

CH

S1

S2

S3

Sealing Combination

Thread

L1

L
密封组合

螺纹

Technical Data

C2 Series Ex d e Single Compression NPT Cable Gland

A Member of the ABB Group

Certification & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-11,
60529, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
IMQ 14 ATEX 013X, IECEx IMQ 14.0005X

Ex e IIC Gb
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66-68

Temperature: -40˚C to +80˚C

Features
• Suitable for use with unarmoured cable

• Ex e and Ex d

• Available in brass, nickel plated brass and
     stainless steel 316

• Large cable range within one product with
     removeable seals

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0004.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

Nickel                  Cable Gland Dimensions Sealing Ring    Torque Torque Torque 
Plated Brass NPT    CH Dimension            Sealing Ring Dimensions   S1+S2+S3 S1+S2 S1 
Part No. Thread L   L1 Min (Body/Cap) Min-Max S1+S2+S3 S1+S2 S1 (Nm) (Nm) (Nm)

EXN03AMC2 3/8” 40 16 22 4,0 - 12,0 4 - 6 6 - 9 9 - 12 20 18 15 

EXN04AMC2 1/2” 40 16 22 4,0 - 12,0 4 - 6 6 - 9 9 - 12 20 18 15

EXN04ALC2 1/2” 45 16 28 10,0 - 16,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 16 24 22 18 

EXN05AMC2 3/4” 40 16 28 10,0 - 18,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 18  25 22 18

EXN05ALC2 3/4” 50 16 35 14,0 - 20,0 14 - 17 17 - 20 - 26 22 - 

EXN06AMC2 1” 43 20 35 14,0 - 24,0 14 - 17 17 - 20 20 - 24 28 23 20

EXN06ALC2 1” 53 20 45 22,0 - 26,0 22 - 24 24 - 26  - 45 40 35 

EXN07AMC2 11/4” 45 20 45 22,0 - 32,0 22 - 24 24 - 27 27 - 32 56 50 45

EXN07ALC2 11/4” 55 20 50 26,0 - 34,0 26 - 28 28 - 31 31 - 34 57 55 52 

EXN08ASC2 11/2” 46 20 55/50 26,0 - 35,0 26 - 28 28 - 31 31 - 35 57 55 52

EXN08AMC2 11/2” 63 20 64 35,0 - 41,0 35 - 38 38 - 41 - 190 155 140 

EXN09ASC2 2” 53 20 68/64 35,0 - 45,0 35 - 38 38 - 41 41 - 45  190 155 140

EXN09AMC2 2” 62 20 75/80 46,0 - 56,0 46 - 48 48 - 52 52 - 56 160 145 135 

EXN10ASC2 21/2” 64 21 80 46,0 - 62,0 46 - 51 51 - 57 57 - 62 185 175 150

EXN10AMC2 21/2” 75 21 95 60,0 - 70,0 60 - 63 63 - 69 69 - 70 123 118 107 

EXN11ASC2 3” 75 21 95 60,0 - 70,0 60 - 63 63 - 69 69 - 70 123 118 107

EXN11AMC2 3” 77 21 105 75,0 - 85,0 75 - 79 79 - 82 82 - 85 135 130 125 

EXN12ASC2 4” 77 21 115/105 75,0 - 85,0 75 - 79 79 - 82 82 - 85 135 130 125

EXN12AMC2 4” 77 21 115 85,0 - 95,0 85 - 89 89 - 92 92 - 95 180 175 170 

* For Brass version, remove N to the reference, e.g. EX03MMC2 for Metric / EX03AMC2 for NPT. 
** For Stainless Steel version, add S to the reference e.g. EXS03MMC2 for Metric / EXS03AMC2 for NPT. 
***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX03AMC2K 
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Sealing Combination
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螺纹

NPT螺纹
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C2系列

Ex d e型单压格兰头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316

 公制螺纹 格兰头尺寸 (mm)  密封环尺寸 (mm)   扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 L L1 最小值 CH (本体/盖帽) 最小值-最大值  S1+S2+S3 S1+S2  S1  S1+S2+S3 S1+S2  S1

黄铜镀镍 

EXN03MMC2 M16 x 1.5 40 16 22 4,0 - 12,0 4-6 6-9 9-12 20 18 15

EXN04MMC2 M20 x 1.5 40 16 22 4,0 - 12,0 4-6 6-9 9-12 20 18 15

EXN04MLC2 M20 x 1.5 45 16 28 10,0 - 16,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 16 24 22 18

EXN05MMC2 M25 x 1.5 40 16 28 10,0 - 18,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 18 25 22 18

EXN05MLC2	 M25	x	1.5	 50	 16	 35	 14,0	-	20,0	 14	-	17	 17	-	20	 	–	 26	 22	 	–

EXN06MMC2 M32 x 1.5 43 16 35 14,0 - 24,0 14 - 17 17 - 20 20 - 24 28 23 20

EXN06MLC2 M32 x 1.5 53 16 45 22,0 - 28,0 22 - 24 24 - 27 27 - 28 45 40 35

EXN07MMC2 M40 x 1.5 45 18 45 22,0 - 32,0 22 - 24 24 - 27 27 - 32 56 50 45

EXN07MLC2 M40 x 1.5 55 18 50 26,0 - 34,0 26 - 28 28 - 31 31 - 34 57 55 52

EXN08MSC2 M50 x 1.5 46 18 55/50 26,0 - 35,0 26 - 28 28 - 31 31 - 35 57 55 52

EXN08MMC2 M50 x 1.5 63 18 64 35,0 - 44,0 35 - 38 38 - 41 41 - 44 190 155 140

EXN09MSC2 M63 x 1.5 53 18 68/64 35,0 - 45,0 35 - 38 38 - 41 41 - 45 190 155 140

EXN09MMC2 M63 x 1.5 62 18 75/80 46,0 - 56,0 46 - 48 48 - 52 52 - 56 160 145 135

EXN10MSC2 M75 x 1.5 64 20 80 46,0 - 62,0 46 - 51 51 - 57 57 - 62 185 175 150

EXN10MMC2 M75 x 1.5 75 20 95 60,0 - 70,0 60 - 63  63 - 69 69 - 70 123 118 107

EXN11MSC2 M90 x 1.5 75 20 95 60,0 - 70,0 60 - 63 63 - 69 69 - 70 123 118 107

EXN11MMC2 M90 x 1.5 77 20 105 75,0 - 85,0 75 - 79 79 - 82 82 - 85 135 130 125

EXN12MSC2 M100 x 1.5 77 20 105 75,0 - 85,0 75 - 79  79 - 82 82 - 85 135 130 125

EXN12MMC2 M110 x 1.5 77 20 115 85,0 - 95,0 85 - 89 89 - 92 92 - 95 180 175 170

Ex d e型单压格兰头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316

 NPT螺纹 格兰头尺寸 (mm)  密封环尺寸 (mm)   扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 (inch) L L1 最小值 CH (本体/盖帽) 最小值-最大值  S1+S2+S3 S1+S2  S1  S1+S2+S3 S1+S2  S1

黄铜镀镍    

EXN03AMC2 3/8” 40 16 22 4,0 - 12,0 4 - 6 6 - 9 9 - 12 20 18 15

EXN04AMC2 1/2” 40 16 22 4,0 - 12,0 4 - 6 6 - 9 9 - 12 20 18 15

EXN04ALC2 1/2” 45 16 28 10,0 - 16,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 16 24 22 18

EXN05AMC2 3/4” 40 16 28 10,0 - 18,0 10 - 12 12 - 14,5 14,5 - 18  25 22 18

EXN05ALC2 3/4”	 50	 16	 35	 14,0	-	20,0	 14	-	17	 17	-	20	 	–	 26	 22	 	–

EXN06AMC2 1” 43 20 35 14,0 - 24,0 14 - 17 17 - 20 20 - 24 28 23 20

EXN06ALC2 1”	 53	 20	 45	 22,0	-	26,0	 22	-	24	 24	-	26		 	–	 45	 40	 35

EXN07AMC2 1 1/4” 45 20 45 22,0 - 32,0 22 - 24 24 - 27 27 - 32 56 50 45

EXN07ALC2 1 1/4” 55 20 50 26,0 - 34,0 26 - 28 28 - 31 31 - 34 57 55 52

EXN08ASC2 1 1/2” 46 20 55/50 26,0 - 35,0 26 - 28 28 - 31 31 - 35 57 55 52

EXN08AMC2 1 1/2”	 63	 20	 64	 35,0	-	41,0	 35	-	38	 38	-	41	 	–	 190	 155	 140

EXN09ASC2 2” 53 20 68/64 35,0 - 45,0 35 - 38 38 - 41 41 - 45  190 155 140

EXN09AMC2 2” 62 20 75/80 45,0 - 56,0 46 - 48 48 - 52 52 - 56 160 145 135

EXN10ASC2 2 1/2” 64 21 80 46,0 - 62,0 46 - 51 51 - 57 57 - 62 185 175 150

EXN10AMC2 2 1/2” 75 21 95 60,0 - 70,0 60 - 63 63 - 69 69 - 70 123 118 107

EXN11ASC2 3” 75 21 95 60,0 - 70,0 60 - 63 63 - 69 69 - 70 123 118 107

EXN11AMC2 3” 77 21 105 75,0 - 85,0 75 - 79 79 - 82 82 - 85 135 130 125

EXN12ASC2 4” 77 21 115/105 75,0 - 85,0 75 - 79 79 - 82 82 - 85 135 130 125

EXN12AMC2 4” 77 21 115 85,0 - 95,0 85 - 89 89 - 92 92 - 95 180 175 170

* 对于黄铜材质，从型号中去除N，例如公制螺纹为EX03MSC2NPT螺纹为EX03ASC2。

** 对于不锈钢材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS03MSC2/NPT螺纹为EXS03ASC2。

*** 若需要订购带锁紧螺母、护罩、接地片和垫圈的格兰头，则在型号后面添加K，例如EX03MMC2K。

危险区域格兰头
C2系列 - Ex d e型单压格兰头
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认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： CESI 13 ATEX 041X, IECEx CES 13.0014X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围:  -40℃到+100℃

IP测试: IP66-68 (5-Bar，30分钟)

标准

尺寸图

特点
  防火Ex d型和增安Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  防水
  适用广泛的电缆尺寸类型
  可提供套件

危险区域格兰头
C3系列 - Ex d e型单压格兰头

3

3/8    1SXF700038C2001 I ABB I Kopex-Ex产品目录

认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： CESI 13 ATEX 041X, IECEx CES 13.0014X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围:  -40℃到+100℃

IP测试: IP66-68 (5-Bar，30分钟)

标准

尺寸图

H

Thread D D1

CH1

L
Position
marking

CH2

H

Thread D D1

CH1

L
CH2

Position
marking

特点
  防火Ex d型和增安Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  防水
  适用广泛的电缆尺寸类型
  可提供套件

危险区域格兰头
C3系列 - Ex d e型单压格兰头

公制螺纹

NPT螺纹

螺纹

螺纹

位置标记

位置标记
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C3系列

Ex d e型单压格兰头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 公制 密封范围 (mm)  格兰头尺寸 (mm)   扭矩 (Nm) 

型号 螺纹尺寸 D (最小值-最大值) D1 (最小值) H 最小值  L 最小值  CH1  CH2  CH2

黄铜镀镍  

EXN03MSC3  M16 x 1.5 3 - 8.5  29  25  16  22  26  31

EXN03MMC3  M16 x 1.5 6 - 12  31.5  28.5  16  25  29  35

EXN04MSC3  M20 x 1.5 6 - 12  31.5  27.5  16  25  29  35

EXN04MMC3  M20 x 1.5 12 - 14.5  33.5  29  16  28  30  33

EXN05MSC3  M25 x 1.5 6 - 12  31.5  28.5  18  29  29  35

EXN05MMC3  M25 x 1.5 12 - 16  37  28.5  18  32  35  30

EXN05MLC3  M25 x 1.5 12 - 20  44.5  32.5  18  36  40  61

EXN06MSC3  M32 x 1.5 12 - 20  44.5  33.5  18  40  40  61

EXN06MMC3  M32 x 1.5 15 - 26  57  41  18  48  52  86

EXN07MSC3  M40 x 1.5 15 - 26  57  41  18  48  52  86

EXN07MMC3  M40 x 1.5 20 - 32  66  50  18  55  60  110

EXN08MSC3  M50 x 1.5 22 - 35  77  50.5  18  60  70  110

EXN08MMC3  M50 x 1.5 27 - 41  77  54  18  70  70  125

EXN09MSC3  M63 x 1.5 35 - 45  89.5  61.5  20  75  80  165

EXN09MMC3  M63 x 1.5 40 - 52  94  61.5  20  85  85  250

EXN10MSC3  M75 x 1.5 40 - 52  94  61.5  20  85  85  250

EXN10MMC3  M75 x 1.5 45 - 60  105  72  20  90  95  250

EXN11MSC3  M90 x 1.5 45 - 60  105  72  20  95  95  250

EXN11MMC3  M90 x 1.5 60 - 72  127  84  20  110  115  300

Ex d型单压格兰头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 NPT 螺纹 密封范围 (mm)  格兰头尺寸 (mm)   扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 (inch) D (最小值-最大值) D1 (最小值) H 最小值  L 最小值  CH1  CH2  CH22

黄铜镀镍  

EXN03ASC3  3/8” 3 - 8.5  29  25  16  22  26  31

EXN03AMC3  3/8” 6 - 12  31.5  28.5  16  25  29  35

EXN04ASC3  1/2” 6 - 12  31.5  27.5  21  25  29  35

EXN04AMC3  1/2” 12 - 14.5  33.5  29  21  28  30  33

EXN05ASC3  3/4” 6 - 12  31.5  28.5  21  29  29  35

EXN05AMC3  3/4” 12 - 16  37  28.5  21  32  35  30

EXN05ALC3  3/4“ 12 - 20  44.5  32.5  21  36  40  61

EXN06ASC3  1” 12 - 20  44.5  33.5  26  40  40  61

EXN06AMC3  1” 15 - 26  57  41  26  48  52  86

EXN07ASC3  1 1/4” 15 - 26  57  41  28  48  52  86

EXN07AMC3  1 1/4” 20 - 32  66  50  28  55  60  110

EXN08ASC3  1 1/2” 22 - 35  77  50.5  28  60  70  110

EXN08AMC3  1 1/2” 27 - 41  77  54  28  70  70  125

EXN09ASC3  2” 35 - 45  89.5  61.5  28  75  80  165

EXN09AMC3  2” 40 - 52  94  61.5  28  85  85  250

EXN10ASC3  2 1/2” 40 - 52  94  61.5  41  85  85  250

EXN10AMC3  2 1/2” 45 - 60  105  72  41  90  95  250

EXN11ASC3  3” 45 - 60  105  72  43  95  95  250

EXN11AMC3  3” 60 - 72  127  84  43  110  115  300

* 对于黄铜材质，从型号中去除N，例如公制螺纹为EX03MSC2NPT螺纹为EX03ASC2。

** 对于不锈钢材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS03MSC2/NPT螺纹为EXS03ASC2。

*** 若需要订购带锁紧螺母、护罩、接地片和垫圈的格兰头，则在型号后面添加K，例如EX03MMC2K。

危险区域格兰头
C3系列 - Ex d e型单压格兰头
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认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： CESI 14 ATEX 032X, IECEx CES 13.0014X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围: -60℃到+100℃

IP测试: IP66

标准

尺寸图

Technical Data

C4 Series Ex d e Unarmoured Cable, Metric Barrier Gland

A Member of the ABB Group

Certi cation & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
CESI 14 ATEX 032X, IECEx CES 14.0013X

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66

Temperature: -60°C to +100°C

Features
• Suitable for use with unarmoured cable

• Ex d and Ex e

• Available in brass, nickel plated brass and 
 stainless steel 316

• Large cable range within one product with 
 removeable seals

 

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci cations at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom
T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci cations at any time without prior notice. KPEX-0005.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com
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          Cable Ød Max. Max. Max. Max. cross      Torque of Cable

Nickel Plated Metric         dia. range dia. over dia. over No. of sectional area of    Glands (Nm)

Brass Part No. Thread H TL ØD  ØD1  ØD2  SW1  SW2  SW3  min-max multi cores single core cores cores admitted SW2  SW3

EXN04MC4 M20 x 1.5 62 16 33 16.5 14 30 30 29 8.5-16.0 13 13 15 132,8 30 28

EXN05MC4 M25 x 1.5 62.8 16 37 21.5 18.5 34 34 34 16.0-21.0 17,9 17,9 28 251,7 45 27 

EXN06MC4 M32 x 1.5 68.5 16 45 26.5 25.6 42 42 40 16.0-26.0 24 24 50 452,5 65 32

EXN07MC4 M40 x 1.5 75.1 16 66 41.5 33 50 60 60 29.0-41.0 32 32 75 804,4 75 75 

EXN08MC4 M50 x 1.5 82.7 16 77 48.5 43 60 70 75 33.0-48.0 35 35 80 962,3 90 75

EXN09MC4 M63 x 1.5 96 16 77 52.5 52 70 70 74 36.0-52.0 45 45 100 1590,6 100 75 

*For brass version, remove N to the reference, e.g. EX04MC4 for Metric / EX04AC4 for NPT 

**For stainless steel 316 version, add S to the reference, e.g. EXS04MC4 for Metric / EXS04AC4 for NPT 

***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX04MC4K  

 

Cable Glands Dimensions (mm)  Cable Acceptance Details (mm)

特点
  适用于非铠装电缆的复合屏蔽电缆固定头
  适用于Zone 1、2、21、22
  防火Ex d型和增安Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  适用广泛的电缆尺寸类型

危险区域格兰头
C4系列 - Ex d e型非铠装复合屏蔽格兰头

公制螺纹

Technical Data

C4 Series Ex d e Unarmoured Cable, NPT Barrier Gland

A Member of the ABB Group

Certi�cation & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
CESI 14 ATEX 032X, IECEx CES 14.0013X

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66

Temperature: -60°C to +100°C

Features
• Suitable for use with unarmoured cable

• Ex d and Ex e

• Available in brass, nickel plated brass and 
 stainless steel 316

• Large cable range within one product with 
 removeable seals

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom
T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0006.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com
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          Cable Ød Max. Max. Max. Max. cross      Torque of Cable

Nickel Plated NPT         dia. range dia. over dia. over No. of sectional area of    Glands (Nm)

Brass Part No. Thread H TL ØD  ØD1  ØD2  SW1  SW2  SW3  min-max multi cores single core cores cores admitted SW2  SW3

EXN04AC4 1/2” 62 21 33 16.5 14 30 30 29 8.5-16.0 13 13 15 132,8 30 28

EXN05AC4 3/4” 62.8 21 37 21.5 18.5 34 34 34 16.0-21.0 17,9 17,9 28 251,7 45 27 

EXN06AC4 1” 68.5 26 45 26.5 25.6 42 42 40 16.0-26.0 24 24 50 452,5 65 32

EXN07AC4 1 1/4” 75.1 28 66 41.5 33 50 60 60 29.0-41.0 32 32 75 804,4 75 75 

EXN08AC4 1 1/2” 82.7 28 77 48.5 43 60 70 75 33.0-48.0 35 35 80 962,3 90 75

EXN09AC4 2” 96 28 77 52.5 52 70 70 74 36.0-52.0 45 45 100 1590,6 100 75 

*For brass version, remove N to the reference, e.g. EX04MC4 for Metric / EX04AC4 for NPT 

**For stainless steel 316 version, add S to the reference, e.g. EXS04MC4 for Metric / EXS04AC4 for NPT 

***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX04AC4K  

 

Cable Glands Dimensions (mm)  Cable Acceptance Details (mm)

NPT螺纹

螺
纹
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C4系列

Ex d e型非铠装复合屏蔽防火格兰头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 公制 格兰头尺寸 (mm)       电缆直径范围 扭矩 (Nm) 

型号 螺纹尺寸 H TL øD  øD1  øD2  SW1  SW2  SW3  最小值-最大值 (mm) SW2  SW3

黄铜镀镍 

EXN04MC4  M20 x 1.5 62  16  33  16.5  14  30  30  30  8.5-16.0  30.0  28.0

EXN05MC4  M25 x 1.5 62.8  16  37  21.5  18.5  34  34  34  16.0-21.0  45.0  27.0

EXN06MC4  M32 x 1.5 68.5  16  45  26.5  25.6  42  42  40  16.0-26.0  65.0  32.0

EXN07MC4  M40 x 1.5 75.1  16  66  41.5  33  50  60  60  29.0-41.0  75.0  75.0

EXN08MC4  M50 x 1.5 82.7  16  77  48.5  43  60  70  75  33.0-48.0  90.0  75.0

EXN09MC4  M63 x 1.5 96  16  77  52.5  52  70  70  74  36.0-52.0  100.0  75.0

* 对于黄铜镀镍材质，在型号中添加N，例如公制螺纹为EXN04MC4；对于不锈钢316材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS04MC4。

Ex d e型非铠装复合屏蔽防火格兰头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 NPT螺纹 格兰头尺寸 (mm)       电缆直径范围 扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 (inch) H TL øD  øD1  øD2  SW1  SW2  SW3  最小值-最大值 (mm) SW2  SW3

黄铜镀镍 

EXN04AC4  1/2” 62  21  33  16.5  14  30  30  30  8.5-16.0  30.0  28.0

EXN05AC4  3/4”  62.8  21  37  21.5  18.5  34  34  34  16.0-21.0  45.0  27.0

EXN06AC4  1” 68.5  26  45  26.5  25.6  42  42  40  16.0-26.0  65.0  32.0

EXN07AC4  1 1/4”  75.1  28  66  41.5  33  50  60  60  29.0-41.0  75.0  75.0

EXN08AC4  1 1/2” 82.7  28  77  48.5  43  60  70  75  33.0-48.0  90.0  75.0

EXN09AC4  2” 96  28  77  52.5  52  70  70  74  36.0-52.0  100.0  75.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除N，例如公制螺纹为EX03MSC2NPT螺纹为EX03ASC2。

** 对于不锈钢材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS03MSC2/NPT螺纹为EXS03ASC2。

危险区域格兰头
C4系列 - Ex d e型非铠装复合屏蔽格兰头
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认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： CESI 14 ATEX 032X, IECEx CES 14.0013X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围: -60℃到+100℃

IP测试: IP66

标准

尺寸图

Technical Data

C5 Series Ex d e Armoured, Metric Cable Barrier Gland

A Member of the ABB Group

Certification & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
CESI 14 ATEX 032X, IECEx CES 14.0013X

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66

Temperature: -60°C to +100°C

Features
•  A compound barrier cable gland for use with
     –  SWA (Steel wired Armoured)
     –  SWB (Steel wired Braid)
    –  AWA (Aluminium wired Armoured)

• Suitable for use in Zones 1, 2, 21, 22

• Flameproof Ex d and increased safety Ex e

• Available in brass, nickel plated brass and
     stainless steel 316

 

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0007.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com
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          Cable Ød Max. Max. Max. Max. cross      Torque of Cable

Nickel Plated Metric         dia. range dia. over dia. over No. of sectional area of    Glands (Nm)

Brass Part No. Thread H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3 min-max multi cores single core cores cores admitted SW2 SW3

EXN04MC5	 M20	x	1.5	 70	 16	 33	 16.5	 14	 30	 30	 29	 8.5	-	16.0	 13	 13	 15	 132,8	 30	 28

EXN05MC5	 M25	x	1.5	 72.1	 16	 37	 21.5	 15.5	 34	 34	 34	 16.0	-	21.0	 17,9	 17,9	 28	 251,7	 45	 27	

EXN06MC5	 M32	x	1.5	 76	 16	 45	 26.5	 25.6	 42	 42	 40	 16.0	-	26.0	 24	 24	 50	 452,5	 65	 32

EXN07MC5	 M40	x	1.5	 83.4	 16	 66	 41.5	 33	 50	 60	 60	 29.0	-	41.0	 32	 32	 75	 804,4	 75	 75	

EXN08MC5	 M50	x	1.5	 96.6	 16	 77	 48.5	 43	 60	 70	 75	 33.0	-	48.0	 35	 35	 80	 962,3	 90	 75

EXN09MC5	 M63	x	1.5	 109.5	 16	 77	 52.5	 52	 70	 70	 74	 36.0	-	52.0	 45	 45	 100	 1590,6	 100	 75 

*For brass version, remove N to the reference, e.g. EX04MC5 for Metric / EX04AC5 for NPT 
**For stainless steel 316 version, add S to the reference, e.g. EXS04MC5 for Metric / EXS04AC5 for NPT 
***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX04MC5K 

 

Cable Glands Dimensions (mm)  Cable Acceptance Details (mm)

Technical Data

C5 Series Ex d e Armoured, NPT Cable Barrier Gland

A Member of the ABB Group

Certification & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
CESI 14 ATEX 032X, IECEx CES 14.0013X

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66

Temperature: -60°C to +100°C

Features
•  A compound barrier cable gland for use with

– SWA (Steel wired Armoured)
– SWB (Steel wired Braid)
– AWA (Aluminium wired Armoured)

• Suitable for use in Zones 1, 2, 21, 22

• Flameproof Ex d and increased safety Ex e

• Available in brass, nickel plated brass and
stainless steel 316

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change specifications at any time without prior notice. KPEX-0008.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com
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 Cable Ød Max. Max. Max. Max. cross      Torque of Cable

Nickel Plated NPT  dia. range dia. over dia. over No. of sectional area of    Glands (Nm)

Brass Part No. Thread H TL ØD ØD1 ØD2 SW1 SW2 SW3 min-max multi cores single core cores cores admitted SW2 SW3

EXN04AC5	 1/2”	 70	 21	 33	 16.5	 14	 30	 30	 29	 8.5	-	16.0	 13	 13	 15	 132,8	 30	 28

EXN05AC5	 3/4”	 72.1	 21	 37	 21.5	 15.5	 34	 34	 34	 16.0	-	21.0	 17,9	 17,9	 28	 251,7	 45	 27	

EXN06AC5	 1”	 76	 26	 45	 26.5	 25.6	 42	 42	 40	 16.0	-	26.0	 24	 24	 50	 452,5	 65	 32

EXN07AC5	 1	1/4”	 83.4	 28	 66	 41.5	 33	 50	 60	 60	 29.0	-	41.0	 32	 32	 75	 804,4	 75	 75	

EXN08AC5	 1	1/2”	 96.6	 28	 77	 48.5	 43	 60	 70	 75	 33.0	-	48.0	 35	 35	 80	 962,3	 90	 75

EXN09AC5	 2”	 109.5	 28	 77	 52.5	 52	 70	 70	 74	 36.0	-	52.0	 45	 45	 100	 1590,6	 100	 75 

*For brass version, remove N to the reference, e.g. EX04MC5 for Metric / EX04AC5 for NPT
**For stainless steel 316 version, add S to the reference, e.g. EXS04MC5 for Metric / EXS04AC5 for NPT 
***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX04AC5K 

Cable Glands Dimensions (mm) Cable Acceptance Details (mm)

特点
  适用用于SWA（钢丝铠装）、SWB（钢丝编织）或AWA（铝丝

铠装）的复合屏蔽格兰头
  适用于Zone 1、2、21、22
  防火Ex d型和增安Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  适用广泛的电缆尺寸类型

危险区域格兰头
C5系列 - Ex d e型铠装复合屏蔽防火格兰头

公制螺纹

NPT螺纹

螺
纹
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C5系列

Ex d e型铠装复合屏蔽防火格兰头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 公制 格兰头尺寸 (mm)       电缆直径范围 扭矩 (Nm) 

型号 螺纹尺寸 H TL øD  øD1  øD2  SW1  SW2  SW3  最小值-最大值 (mm) SW2  SW3

黄铜镀镍  

EXN04MC5  M20 x 1.5 70  16  33  16.5  14  30  30  29  8.5-16.0  30.0  28.0

EXN05MC5  M25 x 1.5 72.1  16  37  21.5  15.5  34  34  34 16.0-21.0  45.0  27.0

EXN06MC5  M32 x 1.5 76  16  45  26.5  25.6  42  42  40  16.0-26.0  65.0  32.0

EXN07MC5  M40 x 1.5 83.4  16  66  41.5  33  50  60  60  29.0-41.0  75.0  75.0

EXN08MC4  M50 x 1.5 96.6  16  77  48.5  43  60  70  75 33.0-48.0  90.0  75.0

EXN09MC4  M63 x 1.5 109.5  16  77  52.5  52  70  70  74  36.0-52.0  100.0  75.0

Ex d e型铠装复合屏蔽防火格兰头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316
 NPT 螺纹 格兰头尺寸 (mm)       电缆直径范围 扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 (inch) H TL øD  øD1  øD2  SW1  SW2  SW3  最小值-最大值 (mm) SW2  SW3

黄铜镀镍  

EXN04AC5  1/2” 70  21  33  16.5  14  30  30  30  8.5-16.0  30.0  28.0

EXN05AC5  3/4”  72.1  21  37  21.5  15.5  34  34  34  16.0-21.0  45.0  27.0

EXN06AC5  1”  76  26  45  26.5  25.6  42  42  40 16.0-26.0  65.0  32.0

EXN07AC5  1 1/4” 83.4  28  66  41.5  33  50  60  60  29.0-41.0  75.0  75.0

EXN08AC5  1 1/2” 96.6  28  77  48.5  43  60  70  75  33.0-48.0  90.0  75.0

EXN09AC5  2” 109.5  28  77  52.5  52  70  70  74  36.0-52.0  100.0  75.0

* 对于黄铜材质，从型号中去除N，例如公制螺纹为EX04MC4/NPT螺纹为EX04AC4。

** 对于不锈钢316材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS04MC4/NPT螺纹为EXS04AC4。

危险区域格兰头
C5系列 - Ex d e型铠装复合屏蔽防火格兰头
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认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC类检验证书： CESI 13 ATEX 041X, IECEx CES 13.0014X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围: -40℃到+100℃

IP测试: IP66-68

标准

尺寸图

特点
  适用于EMC/屏蔽电缆
   Ex d和Ex e型
  提供黄铜、黄铜镀镍和不锈钢316材质
  适用于多种电缆，且密封装置可移除

危险区域格兰头
C6系列 - Ex d e型单压EMC公制格兰头

NPT螺纹

Technical Data

C6 Series Ex d e Single Compression EMC Metric Cable Gland

A Member of the ABB Group

Certi�cation & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
IMQ 14 ATEX 013X, IECEx IMQ 14.0005X

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66-68 

Temperature: -40°C to +80°C

Features
• Suitable for use with EMC/Shielded cables

• Ex d and Ex e

• Available in brass, nickel plated brass and
     stainless steel 316

• Large cable range within one product with
     removeable seals
 

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom
T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0009.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

Nickel                 Cable Gland Dimensions Sealing Ring    Torque Torque Torque 
Plated Brass Metric  H MIN L MIN CH Dimension            Sealing Ring Dimensions   S1+S2+S3 S1+S2 S1 
Part No. Thread (mm) (mm) (Body/Cap) Min-Max S1+S2+S3 S1+S2 S1 (Nm) (Nm) (Nm)

EXN03MSC6 M16 x 1.5 44,5 16 20 4,0 - 8,0 - 4 - 6 6 - 8 - 25 18 

EXN03MMC6 M16 x 1.5 44,5 16 22 4,0 - 8,0 - 4 - 6 6 - 8 20 18 15

EXN04MMC6 M20 x 1.5 44,5 18 22 4,0 - 12,0 4 - 6 6 - 9 9 - 12 20 18 15 

EXN05MMC6 M25 x 1.5 46 16 28 10,0 - 18,0 10 - 12 12 -14,5 14,5 -18 25 22 18

EXN06MMC6 M32 x 1.5 52 19 35 14,0 - 24,0 14 - 17 17 - 20 20 - 24 25 20 18 

EXN07MMC6 M40 x 1.5 61 20 45 22,0 - 32,0 22 - 24 24 - 27 27 - 32 56 50 45

EXN08MMC6 M50 x 1.5 63.5 20 55/50 26,0 - 35,0 26 - 28 28 - 31 31 - 35 57 55 52 

* For Brass version, remove N to the reference, e.g. EX03MMC6 for Metric / EX03AMC6 for NPT. 

** For Stainless Steel version, add S to the reference e.g. EXS03MMC6 for Metric / EXS03AMC6 for NPT. 

***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX03MMC6K  
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公制螺纹

Technical Data

C6 Series Ex d e Single Compression EMC NPT Cable Gland

A Member of the ABB Group

Certi�cation & Standards
Approved to: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

EC TYPE Examination Certificate:
IMQ 14 ATEX 013X, IECEx IMQ 14.0005X

Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db

IP66-68

Temperature: -40�C to +80�C

Features
• Suitable for use with EMC/Shielded cables

• Ex d and Ex e

• Available in brass, nickel plated brass and
     stainless steel 316

• Large cable range within one product with
     removeable seals

RPM-262

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0002.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom
T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com

The Company’s policy is one of continuous improvement and reserves the right to change speci�cations at any time without prior notice. KPEX-0010.1

CMG House, Station Road, Coleshill, Birmingham, B46 1HT United Kingdom

T +44 (0) 1675 468 213  • E sales@kopex.co.uk • www.tnb-hazardous.com
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Nickel                 Cable Gland Dimensions Sealing Ring    Torque Torque Torque 
Plated Brass NPT  H MIN L MIN CH Dimension            Sealing Ring Dimensions   S1+S2+S3 S1+S2 S1 
Part No. Thread (mm) (mm) (Body/Cap) Min-Max S1+S2+S3 S1+S2 S1 (Nm) (Nm) (Nm)

EXN03ASC6 3/8” 44,5 16 20 4,0 - 8,0 - 4 - 6 6 - 8 - 25 18 

EXN03AMC6 3/8” 44,5 16 22 4,0 - 8,0 - 4 - 6 6 - 8 20 18 15

EXN04AMC6 1/2” 42,5 16 22 4,0 - 12,0 4 - 6 6 - 9 9 - 12 20 18 15 

EXN05AMC6 3/4” 46 16 28 10,0 - 18,0 10 - 12 12 -14,5 14,5 -18 25 22 18

EXN06AMC6 1” 53 20 35 14,0 - 24,0 14 - 17 17 - 20 20 - 24 25 20 18 

EXN07AMC6 1 1/4” 61 20 45 22,0 - 32,0 22 - 24 24 - 27 27 - 32 56 50 45

EXN08AMC6 1 1/2” 63.5 20 55/50 26,0 - 35,0 26 - 28 28 - 31 31 - 35 57 55 52 

* For Brass version, remove N to the reference, e.g. EX03MMC6 for Metric / EX03AMC6 for NPT. 

** For Stainless Steel version, add S to the reference e.g. EXS03MMC6 for Metric / EXS03AMC6 for NPT. 

***To purchase cable glands with locknuts, shrouds, earth tags, and washers where appropriate add a K to the end of the part number e.g EX03ASC6K  

 

 

 

螺
纹



3

 ABB I Kopex-Ex产品目录 I 1SXF700038C2001    3/15

C6系列

Ex d e型单压EMC NPT格兰头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316

 公制 格兰头尺寸 (mm)  密封环尺寸 (mm)   扭矩 (Nm) 

型号 螺纹尺寸 L L1 最小值 CH (本体/盖帽) 最小值-最大值  S1+S2+S3 S1+S2  S1  S1+S2+S3 S1+S2  S1

黄铜镀镍 

EXN03MSC6		 M16	x	1.5		 44.5		 16		 20		 4-8		 –		 4-6		 6-8		 –		 25		 18

EXN03MMC6	 M16	x	1.5		 44.5		 16		 22		 4-8		 –		 4-6		 6-8		 20		 18		 15

EXN04MMC6  M20 x 1.5  44.5  18  22  4-12  4-6  6-9  9-12  20  18  15

EXN05MMC6  M25 x 1.5  46  16  28  10-18  10-12  12-14.5  14.5-18  25  22  18

EXN06MMC6  M32 x 1.5  52  19  35  14-24  14-17  17-20  20-24  25  20  18

EXN07MMC6  M40 x 1.5  61  20  45  22-32  22-24  24-27  27-32  56  50  45

EXN08MMC6  M50 x 1.5  63.5  20  55/50  26-35  26-28  28-31  31-35  57  55  52

Ex d e型单压EMC NPT格兰头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍或不锈钢316

 NPT 螺纹 格兰头尺寸 (mm)  密封环尺寸 (mm)   扭矩 (Nm) 

型号 尺寸 (inch) L L1 最小值 CH (本体/盖帽) 最小值-最大值  S1+S2+S3 S1+S2  S1  S1+S2+S3 S1+S2  S1

黄铜镀镍 

EXN03ASC6  3/8”		 44.5		 16		 20		 4-8		 –		 4-6		 6-8		 –		 25		 18

EXN03AMC6 3/8”		 44.5		 16		 22		 4-8		 –		 4-6		 6-8		 20		 18		 15

EXN04AMC6  1/2”  44.5  18  22  4-12  4-6  6-9  9-12  20  18  15

EXN05AMC6  3/4” 46  16  28  10-18  10-12  12-14.5  14.5-18  25  22  18

EXN06AMC6  1” 52  19  35  14-24  14-17  17-20  20-24  25  20  18

EXN07AMC6  1 1/4”  61  20  45  22-32  22-24  24-27  27-32  56  50  45

EXN08AMC6  1 1/2” 63.5  20  55/50  26-35  26-28  28-31  31-35  57  55  52

* 对于黄铜材质，从型号中去除N，例如公制螺纹为EX03MMC6/NPT螺纹为EX03AMC6。

** 对于不锈钢材质，在型号中添加S，例如公制螺纹为EXS03MMC6/NPT螺纹为EXS03AMC6。

*** 若需要订购带锁紧螺母、护罩、接地片和垫圈的格兰头，则在型号后面添加K，例如EX03ASC6K。

危险区域格兰头
C6系列 - Ex d e型单压EMC公制格兰头
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认证

符合: IEC EN60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31

EC类检验证书： IMQ 13 ATEX 016X, IECEx IMQ 13.0005X 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db

安全工作温度范围: -40℃到+80℃

IP测试: IP66-68

标准

尺寸图

Locknut

Case
Thickness

Cable
Glands

Flat washer
for IP protection

degree

H

CH1 R

L

M CH

危险区域格兰头
Ex e尼龙格兰头

特点
  适用于潜在爆炸性气体环境
  增安型e和本安型i
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尼龙格兰头

Ex d e型单压格兰头 - 公制螺纹 / 材质：尼龙

 公制 电缆直径  格兰头尺寸 (mm)     

型号 螺纹尺寸 范围 (最小值-最大值 ) L H 最小值  CH CH1  扭矩 (Nm)

EXCGM20S  20  6-12  10  40  24  24  5

EXCGM20SL  20  6-12  15  45  24  24  5

EXCGM20M  20  10-14  10  42  27  27  5.5

EXCGM20ML  20  10-14  15  50  27  27  5.5

EXCGM25S  25  13-18  10  47  33  33  7

EXCGM25SL  25  13-18  15  50  33  33  7

EXCGM25M  25  11-17  8  42.5  29  29  5

EXCGM32S  32  15-21  10  50  36  36  6

EXCGM32M  32  18-25  15  68  42  42  9

EXCGM40S  40  19-28  10  55  46  46  5

EXCGM40M  40  22-32  18  68  53  53  17

EXCGM50S  50  30-38  18  73  60  60  22

EXCGM63S  63  34-44  18  74  65  65  23

Ex e型尼龙格兰头 - NPT螺纹 / 材质：尼龙

 NPT螺纹 电缆直径 格兰头尺寸 (mm)     

型号 尺寸 (inch) 范围 (最小值-最大值 ) L H 最小值  CH CH1  扭矩 (Nm)

EXCG050S  1/2” 6-12  15  45  24  24  5

EXCG050M  1/2” 10-14  15  47  27  27  5.5

EXCG075S  3/4” 13-18  15  50  33  33  7

EXCG100S  1” 18-25  18  58  42  42  9

锁紧螺母须单独订购。如需高强度接头，请联系当地的销售办事处。

危险区域格兰头
Ex e尼龙格兰头
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I

认证

EC类检验证书： CSA 14.70009467X, IECEx CSA 14.0035X 

 ATEX (申请中) 

 Ex e IIC Gb 

 Ex ta IIIC Da

安全工作温度范围: -50℃到110℃

IP测试: IP66

标准

尺寸图

A

B

C

危险区域格兰头
ISR系列 - 工业应力消除式接头

特点
  通过全球认证，在无外部夹紧的情况下满足100%拉拔要求
  高强度、耐腐蚀无铜铝结构（低于0.4%）
  适用于Zone 1、2、20、21及22
  品质优异，减少安装时间及成本
  适用广泛的电缆尺寸类型

OUT-OF-ROUND

MIN. O.D.
(vertical height)

MAX. O.D.
(horizontal height)

ROUND *

最小外径

（垂直高度）

最大外径

（水平高度）

圆形 非圆形 *
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危险区域格兰头
ISR系列 - 工业应力消除式接头

ISR系列

应力消除式接头-NPT螺纹 / 材质:铝

    线径 (护套尺寸范围)    
 承口尺寸   圆形  非圆形*  A (螺纹) B (参考)** C (外径) 

型号  (inch) 扭矩 (Nm) 喉径 (mm) 最小直径 (mm) 最大直径 (mm) 最小直径 (mm) 最大直径 (mm)  (NPT)  (mm)  (mm)

ISR050-053 1/2 45.19 13.59 8.25 13.34 8.76 13.34 1/2-14 41.91 34.29 

ISR050-062 1/2 45.19 16.00 10.79 15.75 11.30 15.75 1/2-14 42.75 38.10 

ISR075-082 3/4 67.79 20.96 14.86 20.70 15.88 20.70 3/4-14 45.47 43.18 

ISR100-102 1 90.39 26.29 19.94 26.04 20.70 26.04 1-11.5 46.18 48.26 

ISR125-122 1 1/4 124.28 31.12 25.02 30.86 26.04 30.86 1.25-11.5 50.62 58.93 

ISR125-137 1 1/4 124.28 35.05 30.10 34.80 31.12 34.80 1.25-11.5 48.72 58.93 

ISR150-156 1 1/2 146.88 39.62 33.91 39.37 34.93 39.37 1.50-11.5 49.40 65.53 

ISR200-179 2 180.77 45.59 38.73 45.34 39.75 45.34 2-11.5 51.23 76.50   

ISR200-206 2 180.77 52.58 44.58 52.20 45.59 52.20 2-11.5 51.05 81.28

** 安装前的参考尺寸。
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认证

通过了UL和CSA的以下 UL E82038 

危险区域使用认证： UL Class I groups A, B, C及D 

 UL Class II E, F及G, Div 1 

 CSA 023086 

 Class I Div 1及2, groups A, B, C及D 

 Class II Div 1及2, groups E, F及G 

 Class III 4x类，6P类

标准

尺寸图

危险区域格兰头
Star Teck XP® (STX) 系列 - 适用于Teck电缆的危险区域格兰头

特点
  承口为六角形，可实现可靠的工具夹持
  内花键方便安装或拆下固定头螺母
  强力夹持电缆铠装，节省了安装时间，确保了可靠的接地
  锥形套管在确保稳固紧实的同时，消除了垂直安装时的积水可能
  紧凑的固定头螺母适合在狭小空间使用
  适用于广泛的电缆类型

3
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认证

通过了UL和CSA的以下 UL E82038 

危险区域使用认证： UL Class I groups A, B, C及D 

 UL Class II E, F及G, Div 1 

 CSA 023086 

 Class I Div 1及2, groups A, B, C及D 

 Class II Div 1及2, groups E, F及G 

 Class III 4x类，6P类

标准

尺寸图

危险区域格兰头
Star Teck XP® (STX) 系列 - 适用于Teck电缆的危险区域格兰头

特点
  承口为六角形，可实现可靠的工具夹持
  内花键方便安装或拆下固定头螺母
  强力夹持电缆铠装，节省了安装时间，确保了可靠的接地
  锥形套管在确保稳固紧实的同时，消除了垂直安装时的积水可能
  紧凑的固定头螺母适合在狭小空间使用
  适用于广泛的电缆类型
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Star Teck XP® (STX) 系列

适用于Teck电缆的危险区域格兰头 - NPT螺纹 / 材质：铝或钢

 NPT承口 最大密封剂  护套尺寸范围 (mm) 格兰头尺寸 (mm)     

型号 尺寸 (inch) 容积 (cm3) 最小值 最大值 A B* * C

STX050-462*  1/2  5  13.34  16.51  10.03  63.50  41.40 

STX050-464*  1/2  5  15.24  19.30  12.32  63.50  41.40 

STX075-465* 3/4 8  18.42  22.48  15.42  66.55  46.23 

STX075-466*  3/4  8  20.96  25.02  18.16  66.55  46.23 

STX100-467*  1  16  22.35  27.05  19.05  71.88  58.42 

STX100-468*  1  16  26.04  30.61  22.73  71.88  58.42 

STX125-469*  1 1/4  23  30.15  34.93  26.85  77.47  63.75 

STX150-470*  1 1/2  43  34.29  41.28  29.90  95.50  82.80 

STX150-550*  1 1/2  43  38.10  41.28  34.67  95.50  82.80 

STX150-471*  1 1/2  43  40.64  47.63  37.21  95.50  82.80 

STX200-472*  2  72  43.18  49.91  39.42  102.87  91.95 

STX200-473*  2  72  48.26  55.55  44.50  102.87  91.95 

STX200-474*  2  72  53.34  60.33  50.55  105.41  102.11 

STX250-475*  2 1/2  147  58.42  65.15  55.37  109.47  116.33 

STX250-476*  2 1/2  147  63.50  69.85  59.94  109.47  116.33 

STX300-478*  3  286  65.53  72.14  62.36  143.26  129.54 

STX300-479*  3  286  70.87  77.72  67.44  147.32  135.38 

STX350-480*  3 1/2  366  76.20  83.06  72.62  160.53  147.07 

STX350-481*  3 1/2  366  81.53  88.39  77.65  160.53  147.07 

STX400-482*  4  614  86.87  93.73  83.44  168.40  157.23 

STX400-483*  4  614  91.69  98.30  87.76  168.40  157.23 

STX400-484*  4  614  96.77  102.36  92.08  180.09  175.26 

STX400-485*  4  614  100.71  106.30  95.76  180.09  175.26 

* 对于钢制材质，在型号中添加“S”，** 安装前的近似尺寸。

注意：不提供密封剂，须单独订购。

密封剂

型号 描述        容积 (cm3)

SC4-KIT-1*  液化密封剂（包括密封定制喷嘴和阻塞纤维的袋装密封剂）    50

SC65**  油灰密封剂（定长剪切棒）     34

* 对于屏蔽电缆和少于4根导线（包括接地线）的电缆，使用SC4-KIT-1液化密封剂。

** 对于屏蔽电缆，不建议使用SC65密封剂。适用于最大导线数为4（包括接地线）的电缆。

Star Teck XP® (STX)系列

Star Teck XP® (STX) 电缆固定头适用于广泛的电缆类型，因而减小了电缆和接头不匹配的可能性。可提供承口范围1/2到4英寸，适用

于护套直径0.525到4.185英寸的电缆。

危险区域格兰头
Star Teck XP® (STX) 系列 - 适用于Teck电缆的危险区域格兰头
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认证

通过了UL和CSA的以下 UL E82038 

危险区域使用认证： UL Class I groups A, B, C及D 

 UL Class II E, F及G, Div 2 

 CSA 023086 

 Class I Div 1及2, groups A, B, C及D 

 Class II Div 1及2, groups E, F及G 

 Class III 4x类，6P类

标准

尺寸图

危险区域格兰头
Star Teck Extreme XP® (STEX) 系列
- 适用于Teck电缆的危险区域格兰头

特点
  出厂配备可拆卸的铠装限位装置
  内置密封装置提供360º密封（即使外壳表面粗糙或不均匀）
  锥形套管在确保稳固紧实的同时，消除了垂直安装时的积水可能
  弹性体箍环可以扩展接头适用的电缆外径
  每个接头均内置有电缆护套剥离卡规
  紧凑的固定头螺母适合在狭小空间使用
  适用于广泛的电缆类型
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Star Teck Extreme XP® (STEX) 系列

适用于Teck电缆的多用途格兰头 - NPT螺纹 / 材质：铝或钢

   护套尺寸  铠装护套尺寸 A1带铠装限位 A2不带铠装限位 B** C  所需密封剂 
 NPT承口 范围 (mm)  范围 (mm)  装置时的喉径 装置时的喉径  总长 最大外径 (近似值) SC65/ 
型号 尺寸 (inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值(mm) 最小值(mm) (mm) (mm) 液体 (CC)

STX050-462*  1/2  13.335 16.51 10.54 14.48 N/A***  10.16 63.50 41.40 5

STX050-464*  1/2  15.24  19.30  12.45  17.27  N/A*** 12.19  64.26  41.40   5

STEX075*  3/4  15.24  25.02  13.21  22.73  12.70  17.02  86.36  46.23  8

STEX100*  1  21.84  30.61  19.81  28.58  16.38  20.96  90.93  58.42   16

STEX125*  1 1/4  24.13  34.93  22.10  32.89  21.06  27.33  99.57  63.75   23

STEX150*  1 1/2  29.21  41.28  25.15  37.21  24.21  32.51  127.51  82.80   43

STEX200*  2  36.58  49.91  32.51  45.85  31.62  39.75  130.05  91.95   72

STEX250*  2 1/2  46.36  60.33  42.29  56.26  41.40  50.80  131.32  116.33   147

STEX300*  3  57.53  72.14  53.47  68.07  52.48  63.37  167.89  129.54   286

STEX350*  3 1/2  67.82  83.06  64.64  79.88  64.06  73.53  187.45  147.07   366

STEX400*  4  81.79  98.30  78.49  92.46  77.72  89.41  194.31  157.23   614

* 对于钢制型号，在型号后添加“S”，例如STEX075S，** 安装前的近似尺寸。

注意：注：如要订购带BondStar铝制螺母和吊耳的完整接头，在产品编号后添加“GRL”，例如STE075GRL。

 
密封剂

型号 描述        容积 (cm3)

SC4-KIT-1*  液化密封剂（包括密封定制喷嘴和阻塞纤维的袋装密封剂）    50

SC65**  油灰密封剂（定长剪切棒）     34

* 对于屏蔽电缆和少于4根导线（包括接地线）的电缆，使用SC4-KIT-1液化密封剂。

** 对于屏蔽电缆，不建议使用SC65密封剂。适用于最大导线数为4（包括接地线）的电缆。

Star Teck Extreme XP® (STEX) 系列

Star Teck Extreme® (STE)电缆固定头适用于广泛的电缆类型，每个承口尺寸都与相邻的承口尺寸范围有重叠交叉，因而减小了电缆和

接头不匹配的可能性。接头承口尺寸范围为1/2到4英寸，适用于护套直径为0.525到3.870英寸的电缆。

危险区域格兰头
Star Teck Extreme XP® (STEX) 系列
- 适用于Teck电缆的危险区域格兰头





4

 ABB I Kopex-Ex产品目录 I 1SXF700038C2001    4/1

螺纹转接头和堵头

选型指南 4/2

Ex d e螺纹转接头 - 扩径接头、缩径接头和转接头 4/4

Ex d标准型堵头 4/6

Ex d防拆型堵头 4/6

Ex e六角头堵头 4/8

Ex e圆头堵头 4/8

Ex e尼龙堵头 4/8

附件

连接头 4/10

Ex e金属排泄阀 4/10

接地片 4/10 

密封垫圈 4/11

六角锁紧螺母 4/11

锯齿形垫圈 4/11

螺纹转接头、堵头及附件
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  螺纹转接头和堵头         附件 

类型  螺纹 标准型 防拆型 六角头 圆头 尼龙  排泄 母连 接地片 密封 六角锁 锯齿形  

    转接头 堵头 堵头 堵头 堵头 堵头  阀 接头   垫圈 紧螺母  垫圈

认证

ATEX	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	•	 •	 –	 –	 –	 –

IEC	/	IECEx	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	•	 •	 –	 –		 –	 –

ETL	 	 •	 •	 •	 –	 	–	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –

GOST	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	–	 •	 –	 –		 –	 –

INMETRO	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	–	 •	 –	 –	 –	 –	 	

区域

Zone	1	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 	

Zone	2	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	

Zone	21	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	

Zone	22	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 	

   

防护类型

Ex	e	 	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 	•	 –	 –	 –	 –	 –

Ex	d	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –

Ex	tb	 	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 	•	 –	 –	 –	 –	 –

 

分类/分区

Class	I	/	Div	1	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

Class	I	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

Class	II	/	Div	1	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

Class	II	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

第4章 / 页码 4/4 4/6 4/6 4/8 4/8 4/8 4/10 4/10 4/10 4/11 4/11 4/11  

螺纹转接头、堵头和附件
选型指南
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  螺纹转接头和堵头         附件 

类型  螺纹 标准型 防拆型 六角头 圆头 尼龙  排泄 母连 接地片 密封 六角锁 锯齿形  

    转接头 堵头 堵头 堵头 堵头 堵头  阀 接头   垫圈 紧螺母  垫圈

认证

ATEX	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	•	 •	 –	 –	 –	 –

IEC	/	IECEx	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	•	 •	 –	 –		 –	 –

ETL	 	 •	 •	 •	 –	 	–	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –

GOST	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	–	 •	 –	 –		 –	 –

INMETRO	 	 •	 •	 •	 •	 	•	 •	 	–	 •	 –	 –	 –	 –	 	

区域

Zone	1	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 	

Zone	2	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	

Zone	21	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	

Zone	22	 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 –	 	

   

防护类型

Ex	e	 	 •	 –	 –	 •	 •	 •	 	•	 –	 –	 –	 –	 –

Ex	d	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 	–	 –	 –	 –	 –	 –

Ex	tb	 	 –	 •	 •	 •	 •	 •	 	•	 –	 –	 –	 –	 –

 

分类/分区

Class	I	/	Div	1	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

Class	I	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

Class	II	/	Div	1	 	 •	 •	 •	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

Class	II	/	Div	2	 	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 •	 –	 –	 –	 –	

第4章 / 页码 4/4 4/6 4/6 4/8 4/8 4/8 4/10 4/10 4/10 4/11 4/11 4/11  
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认证

认证标准： ATEX: Baseefa07 ATEX 0247X, 

 IECEx: IECEx BAS07.0090X 

 Ex d IIC Gb 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb IIIC Db 

 Class I Div1 ABCD, Class II Div1 EFG 

 不包括M16及3/8” NPT或者无镀层的黄铜制品

符合: UL 1203 

 CSA C22.2 No.60079-04

  C22.2 No.60079-1

标准

I

螺纹转接头和堵头
Ex d e螺纹转接头 - 扩径接头、缩径接头和转接头

特点
  螺纹转接头提供了危险区域设备的螺纹匹配方法，同时保障了系

统的完整性和使用认证
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螺纹转接头

扩径接头、缩径接头和转接头黄铜镀镍或不锈钢316

外 公制内螺纹  

螺纹 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75

 黄铜镀镍 

M16    EXN/M16-M20/E  EXN/M16-M25/E             

M20  EXN/M20-M16/R    EXN/M20-M25/E  EXN/M20-M32/E            

M25  EXN/M25-M16/R  EXN/M25-M20/R     EXN/M25-M32/E  EXN/M25-M40/E         

M32  EXN/M32-M16/R  EXN/M32-M20/R  EXN/M32-M25/R    EXN/M32-M40/E  EXN/M32-M50/E      

M40  EXN/M40-M16/R  EXN/M40-M20/R  EXN/M40-M25/R  EXN/M40-M32/R     EXN/M40-M50/E  EXN/M40-M63/E   

M50  EXN/M50-M16/R  EXN/M50-M20/R  EXN/M50-M25/R  EXN/M50-M32/R  EXN/M50-M40/R     EXN/M50-M63/E  EXN/M50-M75/E

M63  EXN/M63-M16/R  EXN/M63-M20/R  EXN/M63-M25/R  EXN/M63-M32/R  EXN/M63-M40/R  EXN/M63-M50/R     EXN/M63-M75/E

M75  EXN/M75-M16/R  EXN/M75-M20/R  EXN/M75-M25/R  EXN/M75-M32/R  EXN/M75-M40/R  EXN/M75-M50/R  EXN/M75-M63/R   

NPT 3/8  EXN/038-M16/TC                    

NPT 1/2  EXN/050-M16/TC  EXN/050-M20/TC  EXN/050-M25/TC               

NPT 3/4  EXN/075-M16/TC  EXN/075-M20/TC  EXN/075-M25/TC  EXN/075-M32/TC          

NPT 1  EXN/100-M16/TC  EXN/100-M20/TC  EXN/100-M25/TC  EXN/100-M32/TC  EXN/100-M40/TC        

NPT 1 1/4  EXN/125-M16/TC  EXN/125-M20/TC  EXN/125-M25/TC  EXN/125-M32/TC  EXN/125-M40/TC  EXN/125-M50/TC     

NPT 1 1/2  EXN/150-M16/TC  EXN/150-M20/TC  EXN/150-M25/TC  EXN/150-M32/TC  EXN/150-M40/TC  EXN/150-M50/TC  EXN/150-M63/TC   

NPT 2  EXN/200-M16/TC  EXN/200-M20/TC  EXN/200-M25/TC  EXN/200-M32/TC  EXN/200-M40/TC  EXN/200-M50/TC  EXN/200-M63/TC  

NPT 2 1/2  EXN/250-M16/TC  EXN/250-M20/TC  EXN/250-M25/TC  EXN/250-M32/TC  EXN/250-M40/TC  EXN/250-M50/TC     

NPT 3  EXN/300-M16/TC  EXN/300-M20/TC  EXN/300-M25/TC  EXN/300-M32/TC  EXN/300-M40/TC  EXN/300-M50/TC     EXN/300-M75/TC  

螺纹转接头

扩径接头、缩径接头和转接头黄铜镀镍或不锈钢316

外 NPT 内螺纹  

螺纹 NPT 1/2  NPT 3/4  NPT 1  NPT 1 1/4  NPT 1 1/2  NPT 2  NPT 2 1/2  NPT 3

 黄铜镀镍

M16  EXN/M16-050/TC   

M20  EXN/M20-050/TC  EXN/M20-075/TC

M25  EXN/M25-050/TC  EXN/M25-075/TC  EXN/M25-100/TC

M32  EXN/M32-050/TC  EXN/M32-075/TC  EXN/M32-100/TC  EXN/M32-125/TC

M40  EXN/M40-050/TC  EXN/M40-075/TC  EXN/M40-100/TC  EXN/M40-125/TC  EXN/M40-150/TC

M50  EXN/M50-050/TC  EXN/M50-075/TC  EXN/M50-100/TC  EXN/M50-125/TC  EXN/M50-150/TC  EXN/M50-200/TC

M63  EXN/M63-050/TC  EXN/M63-075/TC  EXN/M63-100/TC  EXN/M63-125/TC  EXN/M63-150/TC  EXN/M63-200/TC

M75  EXN/M75-050/TC  EXN/M75-075/TC  EXN/M75-100/TC  EXN/M75-125/TC  EXN/M75-150/TC  EXN/M75-200/TC   

NPT 1/2     EXN/050-075/E   

NPT 3/4  EXN/075-050/R    EXN/075-100/E  

NPT 1  EXN/100-050/R  EXN/100-075/R    EXN/100-125/E  

NPT 1 1/4  EXN/125-050/R  EXN/125-075/R  EXN/125-100/R    EXN/125-150/E   

NPT 1 1/2  EXN/150-050/R  EXN/150-075/R  EXN/150-100/R  EXN/150-125/R     EXN/150-200/E   

NPT 2  EXN/200-050/R  EXN/200-075/R  EXN/200-100/R  EXN/200-125/R  EXN/200-150/R   

NPT 2 1/2  EXN/250-050/R  EXN/250-075/R  EXN/250-100/R  EXN/250-125/R  EXN/250-150/R  EXN/250-200/R     EXN/250-300/E

NPT 3  EXN/300-050/R  EXN/300-075/R  EXN/300-100/R  EXN/300-125/R  EXN/300-150/R  EXN/300-200/R  EXN/300-250/R    

* 对于无镀层的黄铜材质，从型号中去除N，例如EX/M20-M16/R。

** 对于不锈钢316材质，在型号中添加S，例如EXS/M20-M16/R。

注：根据要求可提供PG螺纹转接头。

螺纹转接头和堵头
Ex d e螺纹转接头 - 扩径接头、缩径接头和转接头
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认证

符合: 

EC类检验证书： ATEX: Baseefa08ATEX0324 

 IECEx: IECEx BAS08.0109X 

 ETL: 3176087 

 UL 1203 (黄铜镀镍和不锈钢) 

 Ex d I Mb 

 Ex d IIC Gb 

 Class I Div 1 ABCD 

 Class II Div 1 EFG

安全工作温度范围: -20ºC 到+200ºC

标准

I

螺纹转接头和堵头
标准型Ex d堵头和防拆型Ex d堵头

特点
  适用于潜在爆炸性环境
  制造材质为黄铜、黄铜镀镍或不锈钢
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  NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

镀镍

EXN/038/SP  3/8 

EXN/050/SP  1/2

EXN/075/SP  3/4

EXN/100/SP  1

EXN/125/SP  1 1/4

EXN/150/SP  1 1/2

EXN/200/SP  2  

  NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

黄铜

EX/038/SP  3/8

EX/050/SP  1/2

EX/075/SP  3/4

EX/100/SP  1

EX/125/SP  1 1/4

EX/150/SP  1 1/2

EX/200/SP  2

  NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

不锈钢

EXS/038/SP  3/8

EXS/050/SP  1/2

EXS/075/SP  3/4

EXS/100/SP  1

EXS/125/SP  1 1/4

EXS/150/SP  1 1/2

EXS/200/SP  2    

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

镀镍

EXN/M16/SP  16 

EXN/M20/SP  20

EXN/M25/SP  25

EXN/M32/SP  32

EXN/M40/SP  40

EXN/M50/SP  50

EXN/M63/SP  63  

标准型Ex d堵头

标准型Ex d堵头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

标准型Ex d堵头

标准型Ex d堵头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

黄铜

EX/M16/SP  16 

EX/M20/SP  20

EX/M25/SP  25

EX/M32/SP  32

EX/M40/SP  40

EX/M50/SP  50

EX/M63/SP  63

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

不锈钢

EXS/M16/SP  16

EXS/M20/SP  20

EXS/M25/SP  25

EXS/M32/SP  32

EXS/M40/SP  40

EXS/M50/SP  50

EXS/M63/SP  63    

  NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

镀镍

EXN/038/TSP  3/8 

EXN/050/TSP  1/2

EXN/075/TSP  3/4

EXN/100/TSP  1

EXN/125/TSP  1 1/4

EXN/150/TSP  1 1/2

EXN/200/TSP  2  

  NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

黄铜

EX/038/TSP  3/8

EX/050/TSP  1/2

EX/075/TSP  3/4

EX/100/TSP  1

EX/125/TSP  1 1/4

EX/150/TSP  1 1/2

EX/200/TSP  2

 NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

不锈钢

EXS/038/TSP  3/8

EXS/050/TSP  1/2

EXS/075/TSP  3/4

EXS/100/TSP  1

EXS/125/TSP  1 1/4

EXS/150/TSP  1 1/2

EXS/200/TSP  2    

  公制 

型号 螺纹尺寸(mm)

镀镍

EXN/M16/TSP  16 

EXN/M20/TSP  20

EXN/M25/TSP  25

EXN/M32/TSP  32

EXN/M40/TSP  40

EXN/M50/TSP  50

EXN/M63/TSP  63  

防拆型Ex d堵头

防拆型Ex d堵头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

防拆型Ex d堵头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

黄铜

EX/M16/TSP  16 

EX/M20/TSP  20

EX/M25/TSP  25

EX/M32/TSP  32

EX/M40/TSP  40

EX/M50/TSP  50

EX/M63/TSP  63

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

不锈钢

EXS/M16/TSP  16

EXS/M20/TSP  20

EXS/M25/TSP  25

EXS/M32/TSP  32

EXS/M40/TSP  40

EXS/M50/TSP  50

EXS/M63/TSP  63    

防拆型Ex d堵头

螺纹转接头和堵头
标准型Ex d堵头和防拆型Ex d堵头
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认证

符合:  

EC类检验证书： （六角头Ex e堵头和圆头堵头） 

 ATEX: Baseefa08ATEX0325X 

 IECEx: IECEx BAS08.0108X 

 Ex d I Mb 

 Ex d IIC Gb 

 Class I Div 1 ABCD 

 Class II Div 1 EFG

安全工作温度范围: -60ºC到+130ºC

IP测试: IP65/66

标准

螺纹转接头和堵头
六角头Ex e堵头、圆头Ex e堵头及尼龙堵头

特点
  适用于潜在爆炸性环境
  制造材质为黄铜、黄铜镀镍或不锈钢
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  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

镀镍

EXN/M16/HSP  16 

EXN/M20/HSP  20

EXN/M25/HSP  25

EXN/M32/HSP  32

EXN/M40/HSP  40

EXN/M50/HSP  50

EXN/M63/HSP  63  

六角头Ex e堵头

六角头Ex e堵头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

六角头Ex e堵头

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

黄铜

EX/M16/HSP  16 

EX/M20/HSP  20

EX/M25/HSP  25

EX/M32/HSP  32

EX/M40/HSP  40

EX/M50/HSP  50

EX/M63/HSP  63

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

不锈钢

EXS/M16/HSP  16

EXS/M20/HSP  20

EXS/M25/HSP  25

EXS/M32/HSP  32

EXS/M40/HSP  40

EXS/M50/HSP  50

EXS/M63/HSP  63    

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

镀镍

EXN/M16/DSP  16 

EXN/M20/DSP  20

EXN/M25/DSP  25

EXN/M32/DSP  32

EXN/M40/DSP  40

EXN/M50/DSP  50

EXN/M63/DSP  63  

圆头Ex e堵头

圆头Ex e堵头 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

圆头Ex e堵头

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

黄铜

EX/M16/DSP  16 

EX/M20/DSP  20

EX/M25/DSP  25

EX/M32/DSP  32

EX/M40/DSP  40

EX/M50/DSP  50

EX/M63/DSP  63

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

不锈钢

EXS/M16/DSP  16

EXS/M20/DSP  20

EXS/M25/DSP  25

EXS/M32/DSP  32

EXS/M40/DSP  40

EXS/M50/DSP  50

EXS/M63/DSP  63    

注：根据要求可提供PG堵头。

注：根据要求可提供PG堵头。

  公制 

型号 螺纹尺寸 (mm)

EX-M16  16

EX-M20  20

EX-M25  25

EX-M32  32

EX-M40  40

EX-M50  50

EX-M63  63  

Ex e尼龙堵头

尼龙堵头 -公制螺纹 / 材质：尼龙

Ex e尼龙堵头

符合:  

EC类检验证书： IMQ 13 ATEX 016X, IECEx IMQ 13.0005X 

 Ex e IIC Gb 

 Ex tb III Db

IP测试: IP66-IP68 (5 Bar，30分钟) 

 

 

标准认证

螺纹转接头和堵头
六角头Ex e堵头、圆头Ex e堵头及尼龙堵头
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  公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

镀镍

EXN/M16/C  16 

EXN/M20/C  20

EXN/M25/C  25

EXN/M32/C  32

EXN/M40/C  40

EXN/M50/C  50

EXN/M63/C  63

EXN/M75/C  75  

Ex d e连接头

Ex d e连接头 -公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

连接头

内-内螺纹连接头

  公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

黄铜

EX/M16/C  16 

EX/M20/C  20

EX/M25/C  25

EX/M32/C  32

EX/M40/C  40

EX/M50/C  50

EX/M63/C  63

EX/M75/C  75

 公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

不锈钢

EXS/M16/C  16

EXS/M20/C  20

EXS/M25/C  25

EXS/M32/C  32

EXS/M40/C  40

EXS/M50/C  50

EXS/M63/C  63

EXS/M75/C  75    

  NPT 螺纹 

型号  尺寸 (inch)

镀镍

EXN/038/C  3/8

EXN/050/C  1/2

EXN/075/C  3/4

EXN/100/C  1

EXN/125/C  1 1/4

EXN/150/C  1 1/2

EXN/200/C  2

EXN/250/C  2 1/2 

内-内螺纹连接头 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

  NPT 螺纹 

型号  尺寸 (inch)

黄铜

EX/038/C  3/8 

EX/050/C  1/2

EX/075/C  3/4

EX/100/C  1

EX/125/C  1 1/4

EX/150/C  1 1/2

EX/200/C  2

EX/250/C  2 1/2

  NPT 螺纹 

型号  尺寸 (inch)

不锈钢

EXS/038/C  3/8

EXS/050/C  1/2

EXS/075/C  3/4

EXS/100/C  1

EXS/125/C  1 1/4

EXS/150/C  1 1/2

EXS/200/C  2

EXS/250/C  2 1/2   

标准

Baseefa 08 ATEX 0003X

Ex de IIC Gb

Ex de IIC Gb

安全工作温度范围：-60ºC到+200ºC

  直径 (mm) 

型号 A B C

EX/M16/TAG  16.2 / 16.5 6.5 / 7.0 28.0 / 28.5

EX/M20/TAG  20.2 / 20.5  6.5 / 7.0  28.0 / 28.5

EX/M25/TAG  25.2 / 25.7  6.1 / 6.6  30.5 / 31.0

EX/M32/TAG  32.2 / 32.8  12.2 / 12.7  40.0 / 40.5

EX/M40/TAG  40.2 / 40.7  13.0 / 13.5  45.0 / 45.5

EX/M50/TAG  51.0 / 51.5  13.0 / 13.5  58.0 / 58.5

EX/M63/TAG  63.7 / 64.2  13.0 / 13.5  65.0 / 65.5

EX/M75/TAG  76.4 / 76.9  13.0 / 13.5  75.5 / 76.0 

接地片

接地片 - 公制 / 材质：黄铜

 注：按要求提供镀镍。

 公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

EXN/M20/DV  20

EXN/M25/DV  25  

注：如需不锈钢材质，请用EXS代替EXN。

  NPT 螺纹 

型号 尺寸 (inch)

EXN/050/DV  1/2

EXN/075/DV  3/4

Ex e金属排泄阀

金属排泄阀 / 材质：黄铜镀镍/不锈钢
Ex e金属排泄阀

认证

认证

附件
连接头、Ex e金属排泄阀及接地片

C

尺寸图

接地片
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  公制螺纹   

型号 尺寸(mm) 外径(mm) 厚度(mm)

尼龙

EXFM03  16  22.0  1.6

EXFM04  20  26.0  1.6

EXFM05  25  34.3  1.7

EXFM06  32  41.5  1.7

EXFM07  40  52.0  2.0

EXFM08  50  66.5  2.0

EXFM09 63  84.5  2.0 

密封垫圈

密封垫圈 - 公制 / 材质：尼龙或纤维

密封垫圈

  公制螺纹   

型号 尺寸(mm) 外径(mm) 厚度(mm)

纤维

EXFM03F  16  22.0  1.6

EXFM04F  20  26.0  1.6

EXFM05F  25  34.3  1.7

EXFM06F  32  41.5  1.7

EXFM07F  40  52.0  2.0

EXFM08F  50  66.5  2.0

 

  公制 直径 (mm) 

型号 螺纹尺寸 (mm) 内径 外径

EX/M16/SER  16  17.5  28.0

EX/M20/SER  20  21.9  33.0

EX/M25/SER  25  26.2  40.0

EX/M32/SER  32  33.0  48.1

EX/M40/SER  40  41.5  60.2

EX/M53/SER  50  51.5  70.0

EX/M63/SER  63  64.6  86.8  

锯齿形垫圈

锯齿形垫圈 - 公制 / 材质：钢

锯齿形垫圈

 公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

镀镍

WHMM03  16

WHMM04  20

WHMM05  25

WHMM06  32

WHMM07  40

WHMM08  50

WHMM09  63  

六角锁紧螺母

六角锁紧螺母 - 公制螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

六角锁紧螺母

 公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

黄铜

WHMB03  16 

WHMB04  20

WHMB05  25

WHMB06  32

WHMB07  40

WHMB08  50

	–		 63

 公制 

型号  螺纹尺寸 (mm)

不锈钢

 –		 16

MXWH04  20

MXWH05  25

MXWH06  32

MXWH07  40

MXWH08  50

	–		 63		

  NPT 螺纹 

型号  尺寸 (inch)

镀镍

WHAM03 3/8 

WHAM04  1/2

WHAM05 3/4

WHAM06 1

WHAM07  1 1/4

WHAM08 1 1/2

WHAM09  2  

六角锁紧螺母 - NPT螺纹 / 材质：黄铜镀镍、黄铜或不锈钢

  NPT 螺纹 

型号  尺寸 (inch)

黄铜

WHAB03 3/8 

WHAB04  1/2

WHAB05 3/4

WHAB06 1

WHAB07  1 1/4

WHAB08 1 1/2

WHAB09  2  

  NPT 螺纹 

型号  尺寸 (inch)

不锈钢

MXAH03 3/8 

MXAH04  1/2

MXAH05 3/4

MXAH06 1

MXAH07  1 1/4

MXAH08 1 1/2

MXAH09  2  

尺寸图

附件
密封垫圈、六角锁紧螺母及锯齿形垫圈

内径

外径
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BEAVR03/02	 –	 2/11

BEAVR04/03	 –	 2/11

BEAVR05/04	 –	 2/11

BEAVR06/05	 –	 2/11

BEAVR07/06	 –	 2/11

BEAVR08/07	 –	 2/11

BEH02	 –	 2/11

BEH03	 –	 2/11

BEH04	 –	 2/11

BEH05	 –	 2/11

BEH06	 –	 2/11

BEH07	 –	 2/11

BEH08	 –	 2/11

BENRRE030324	 –	 2/11

BENRRE040428	 –	 2/11

BENRRE050532	 –	 2/11

BENRRE060644	 –	 2/11

BENRRE070750	 –	 2/11

BENRRE080865	 –	 2/11

BESGR0303	 –	 2/10

BESGR0404	 –	 2/10

BESGR0505	 –	 2/10

BESGR0606	 –	 2/10

BESGR0707	 –	 2/10

BESGR0808	 –	 2/10

BETR020202	 –	 2/10

BETR030303	 –	 2/10

BETR040404	 –	 2/10

BETR050505	 –	 2/10

BETR060606	 –	 2/10

BETR070707	 –	 2/10

BETR080808	 –	 2/10

BEYR030202	 –	 2/10

BEYR040303	 –	 2/10

BEYR050404	 –	 2/10

BEYR060505	 –	 2/10

BEYR070606	 –	 2/10

BEYR080707	 –	 2/10

EX–M16	 7TCA297140R0012	 4/9

EX–M20	 7TCA297140R0013	 4/9

EX–M25	 7TCA297140R0014	 4/9

EX–M32	 7TCA297140R0015	 4/9

EX–M40	 7TCA297140R0016	 4/9

EX–M50	 7TCA297140R0017	 4/9

EX–M63	 7TCA297140R0018	 4/9

EX/038/C	 –	 4/10

EX/038/SP 7TCA297140R0019 4/7

EX/038/TSP 7TCA297140R0020 4/7

EX/050/C 7TCA297130R0006 4/10

EX/050/SP 7TCA297140R0021 4/7

EX/050/TSP 7TCA297140R0023 4/7

EX/075/C 7TCA297130R0014 4/10

EX/075/SP 7TCA297140R0024 4/7

EX/075/TSP 7TCA297140R0026 4/7

EX/100/C 7TCA297130R0023 4/10

EX/100/SP 7TCA297140R0027 4/7

EX/100/TSP 7TCA297140R0028 4/7

EX/125/C	 –	 4/10

EX/125/SP 7TCA297140R0029 4/7

EX/125/TSP 7TCA297140R0030 4/7

EX/150/C	 –	 4/10

EX/150/SP 7TCA297140R0031 4/7

EX/150/TSP 7TCA297140R0032 4/7

EX/200/C	 –	 4/10

EX/200/SP 7TCA297140R0033 4/7

EX/200/TSP 7TCA297140R0034 4/7

EX/250/C	 –	 4/10

EX/M16/C 7TCA297130R0078 4/10

EX/M16/DSP 7TCA297140R0132 4/9

EX/M16/HSP 7TCA297140R0035 4/9

EX/M16/SER	 –	 4/11

EX/M16/SP 7TCA297140R0036 4/7

EX/M16/TAG 7TCA297150R0013 4/10

EX/M16/TSP 7TCA297140R0037 4/7

EX/M20/C 7TCA297130R0086 4/10

EX/M20/DSP 7TCA297140R0038 4/9

EX/M20/HSP 7TCA297140R0040 4/9

EX/M20/SER 7TCA297150R0014 4/11

EX/M20/SP 7TCA297140R0042 4/7

EX/M20/TAG 7TCA297150R0015 4/10

EX/M20/TSP 7TCA297140R0044 4/7

EX/M25/C 7TCA297130R0096 4/10

EX/M25/DSP 7TCA297140R0046 4/9

EX/M25/HSP 7TCA297140R0048 4/9

EX/M25/SER 7TCA297150R0017 4/11

EX/M25/SP 7TCA297140R0050 4/7

EX/M25/TAG 7TCA297150R0018 4/10

EX/M25/TSP 7TCA297140R0052 4/7

EX/M32/C 7TCA297130R0108 4/10

EX/M32/DSP 7TCA297140R0054 4/9

EX/M32/HSP 7TCA297140R0056 4/9

EX/M32/SER 7TCA297150R0020 4/11

EX/M32/SP 7TCA297140R0058 4/7

EX/M32/TAG 7TCA297150R0021 4/10

EX/M32/TSP 7TCA297140R0060 4/7

EX/M40/C 7TCA297130R0123 4/10

EX/M40/DSP 7TCA297140R0062 4/9

EX/M40/HSP 7TCA297140R0063 4/9

EX/M40/SER 7TCA297150R0023 4/11

EX/M40/SP 7TCA297140R0064 4/7

EX/M40/TAG 7TCA297150R0024 4/10

EX/M40/TSP 7TCA297140R0066 4/7

EX/M50/C	 –	 4/10

EX/M50/DSP	 –	 4/9

EX/M50/HSP 7TCA297140R0067 4/9

EX/M50/SP 7TCA297140R0068 4/7

EX/M50/TAG 7TCA297150R0027 4/10

EX/M50/TSP 7TCA297140R0070 4/7

EX/M53/SER	 –	 4/11

EX/M63/C 7TCA297130R0153 4/10

EX/M63/DSP	 –	 4/9

EX/M63/HSP 7TCA297140R0071 4/9

EX/M63/SER 7TCA297150R0029 4/11

EX/M63/SP 7TCA297140R0072 4/7

EX/M63/TAG 7TCA297150R0030 4/10

EX/M63/TSP 7TCA297140R0073 4/7

EX/M75/C	 –	 4/10

EX/M75/TAG 7TCA297150R0032 4/10

EXB01010	 –	 2/4

EXB0350 7TCA297120R0008 2/4

EXB0450 7TCA297120R0011 2/4

EXB0550 7TCA297120R0014 2/4

EXB0650 7TCA297120R0017 2/4

EXB0730 7TCA297120R0019 2/4

EXB0830 7TCA297120R0022 2/4

EXB0930	 –	 2/4

EXBB03	 –	 2/4

EXBB04	 –	 2/4

EXBB05	 –	 2/4

EXBB06	 –	 2/4

EXBB07	 –	 2/4

EXBB08	 –	 2/4

EXBBT0310	 –	 2/16

EXBBT0330 7TCA297120R0043  2/16

EXBBT0410 7TCA297120R0044 2/16

EXBBT0430 7TCA297120R0045 2/16

EXBBT0510 7TCA297120R0047 2/16

EXBBT0530 7TCA297120R0048 2/16

EXBBT0610	 –	 2/16

EXBBT0620	 –	 2/16

EXBBT0710	 –	 2/16

EXBBT0720	 –	 2/16

EXBBT0810	 –	 2/16

EXBBT0820	 –	 2/16

EXBQA0304 7TCA297120R0049 2/7

EXBQA0404 7TCA297120R0050 2/7

EXBQA0505 7TCA297120R0051 2/7

EXBQA0606 7TCA297120R0052 2/7

EXBQA0707 7TCA297120R0053 2/7

EXBQA0808 7TCA297120R0054 2/7

EXBQM0303 7TCA297120R0055 2/7

EXBQM0304	 –	 2/7

EXBQM0404 7TCA297120R0056 2/7

EXBQM0505 7TCA297120R0057 2/7

EXBQM0606 7TCA297120R0058 2/7

EXBQM0707 7TCA297120R0059 2/7

EXBQM0808 7TCA297120R0060 2/7

EXCG050M 7TCA297140R0149 3/17

EXCG050S 7TCA297140R0150 3/17

EXCG075S	 –	 3/17

EXCG100S	 –	 3/17

EXCGM20M 7TCA297180R0004 3/17

EXCGM20ML 7TCA297180R0005 3/17

EXCGM20S 7TCA297180R0006 3/17

EXCGM20SL 7TCA297180R0007 3/17
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EXCGM25M 7TCA297180R0008 3/17

EXCGM25S 7TCA297180R0009 3/17

EXCGM25SL 7TCA297180R0010 3/17

EXCGM32M	 –	 3/17

EXCGM32S 7TCA297180R0011 3/17

EXCGM40M 7TCA297180R0013 3/17

EXCGM40S 7TCA297180R0014 3/17

EXCGM50S 7TCA297180R0015 3/17

EXCGM63S 7TCA297180R0016 3/17

EXFM03 7TCA297150R0035 4/11

EXFM03F	 –	 4/11

EXFM04 7TCA297150R0037 4/11

EXFM04F 7TCA297150R0038 4/11

EXFM05 7TCA297150R0040 4/11

EXFM05F 7TCA297150R0041 4/11

EXFM06 7TCA297150R0043 4/11

EXFM06F 7TCA297150R0044 4/11

EXFM07 7TCA297150R0046 4/11

EXFM07F 7TCA297150R0047 4/11

EXFM08 7TCA297150R0049 4/11

EXFM08F 7TCA297150R0071 4/11

EXFM09 7TCA297150R0051 4/11

EXLB0310 7TCA297120R0066 2/12

EXLB0330 7TCA297120R0067 2/12

EXLB0410 7TCA297120R0069 2/12

EXLB0430 7TCA297120R0070 2/12

EXLB0510 7TCA297120R0073 2/12

EXLB0530 7TCA297120R0074 2/12

EXLB0610 7TCA297120R0076 2/12

EXLB0620	 –	 2/12

EXLB0710 7TCA297120R0078 2/12

EXLB0720 7TCA297120R0079 2/12

EXLB0810 7TCA297120R0080 2/12

EXLB0820 7TCA297120R0081 2/12

EXLB0910 7TCA297120R0082 2/12

EXLB0920 7TCA297120R0083 2/12

EXLH0310 7TCA297120R0084 2/14

EXLH0330 7TCA297120R0085 2/14

EXLH0410 7TCA297120R0086 2/14

EXLH0430 7TCA297120R0087 2/14

EXLH0510 7TCA297120R0089 2/14

EXLH0530 7TCA297120R0090 2/14

EXLH0610 7TCA297120R0092 2/14

EXLH0620 7TCA297120R0093 2/14

EXLH0710 7TCA297120R0095 2/14

EXLH0720 7TCA297120R0096 2/14

EXLH0810 7TCA297120R0098 2/14

EXLH0820 7TCA297120R0099 2/14

EXLH0910 7TCA297120R0100 2/14

EXLH0920 7TCA297120R0101 2/14

EXLHC0310 7TCA297120R0102 2/17

EXLHC0330	 –	 2/17

EXLHC0410 7TCA297120R0104 2/17

EXLHC0430 7TCA297120R0105 2/17

EXLHC0510 7TCA297120R0106 2/17

EXLHC0530 7TCA297120R0107 2/17

EXLHC0610 7TCA297120R0108 2/17

EXLHC0620 7TCA297120R0109 2/17

EXLHC0710 7TCA297120R0110 2/17

EXLHC0720	 –	 2/17

EXLHC0810 7TCA297120R0112 2/13

EXLHC0810 7TCA297120R0112 2/17

EXLHC0820	 –	 2/13

EXLHC0820	 –	 2/17

EXLHC0910 7TCA297120R0114 2/13

EXLHC0910 7TCA297120R0114 2/17

EXLHC0920	 –	 2/13

EXLHC0920	 –	 2/17

EXLLH0310 7TCA297120R0116 2/15

EXLLH0330 7TCA297120R0118 2/15

EXLLH0410 7TCA297120R0119 2/15

EXLLH0430 7TCA297120R0121 2/15

EXLLH0510 7TCA297120R0122 2/15

EXLLH0530 7TCA297120R0124 2/15

EXLLH0610 7TCA297120R0125 2/15

EXLLH0620 7TCA297120R0126 2/15

EXLLH0710	 –	 2/15

EXLLH0720	 –	 2/15

EXLLH0810	 –	 2/15

EXLLH0820	 –	 2/15

EXLLH0910 7TCA297120R0131 2/15

EXLLH0920	 –	 2/15

EXLT0310 7TCA297120R0133 2/13

EXLT0330 7TCA297120R0135 2/13

EXLT0410 7TCA297120R0136 2/13

EXLT0430 7TCA297120R0137 2/13

EXLT0510 7TCA297120R0138 2/13

EXLT0530 7TCA297120R0139 2/13

EXLT0610 7TCA297120R0140 2/13

EXLT0620 7TCA297120R0141 2/13

EXLT0710 7TCA297120R0143 2/13

EXLT0720 7TCA297120R0144 2/13

EXN/038–M16/TC	 –	 4/5

EXN/038/C	 –	 4/10

EXN/038/SP 7TCA297140R0075 4/7

EXN/038/TSP 7TCA297140R0076 4/7

EXN/050–075/E	 7TCA297130R0190	 4/5

EXN/050–M16/TC	 –	 4/5

EXN/050–M20/TC	 –	 4/5

EXN/050–M25/TC	 –	 4/5

EXN/050/C 7TCA297130R0194 4/10

EXN/050/DV	 –	 4/10

EXN/050/SP 7TCA297140R0077 4/7

EXN/050/TSP 7TCA297140R0078 4/7

EXN/075–050/R	 7TCA297130R0195	 4/5

EXN/075–100/E	 7TCA297130R0196	 4/5

EXN/075–M16/TC	 –	 4/5

EXN/075–M20/TC	 –	 4/5

EXN/075–M25/TC	 –	 4/5

EXN/075–M32/TC	 –	 4/5

EXN/075/C 7TCA297130R0201 4/10

EXN/075/DV	 –	 4/10

EXN/075/SP 7TCA297140R0079 4/7

EXN/075/TSP 7TCA297140R0080 4/7

EXN/100–050/R	 7TCA297130R0202	 4/5

EXN/100–075/R	 7TCA297130R0203	 4/5

EXN/100–125/E	 7TCA297130R0204	 4/5

EXN/100–M16/TC	 –	 4/5

EXN/100–M20/TC	 –	 4/5

EXN/100–M25/TC	 –	 4/5

EXN/100–M25/TC	 –	 4/5

EXN/100–M40/TC	 –	 4/5

EXN/100/C 7TCA297130R0210 4/10

EXN/100/SP 7TCA297140R0081 4/7

EXN/100/TSP 7TCA297140R0082 4/7

EXN/125–050/R	 7TCA297130R0211	 4/5

EXN/125–075/R	 7TCA297130R0212	 4/5

EXN/125–100/R	 7TCA297130R0213	 4/5

EXN/125–150/E	 7TCA297130R0214	 4/5

EXN/125–M16/TC	 –	 4/5

EXN/125–M20/TC	 –	 4/5

EXN/125–M25/TC	 –	 4/5

EXN/125–M32/TC	 –	 4/5

EXN/125–M40/TC	 –	 4/5

EXN/125–M50/TC	 –	 4/5

EXN/125/C	 –	 4/10

EXN/125/SP 7TCA297140R0083 4/7

EXN/125/TSP 7TCA297140R0084 4/7

EXN/150–050/R	 7TCA297130R0222	 4/5

EXN/150–075/R	 7TCA297130R0223	 4/5

EXN/150–100/R	 7TCA297130R0224	 4/5

EXN/150–125/R	 7TCA297130R0225	 4/5

EXN/150–200/E	 7TCA297130R0226	 4/5

EXN/150–M16/TC	 –	 4/5

EXN/150–M16/TC	 –	 4/5

EXN/150–M25/TC	 –	 4/5

EXN/150–M32/TC	 –	 4/5

EXN/150–M40/TC	 –	 4/5

EXN/150–M50/TC	 –	 4/5

EXN/150–M63/TC	 –	 4/5

EXN/150/C	 –	 4/10

EXN/150/SP 7TCA297140R0085 4/7

EXN/150/TSP 7TCA297140R0086 4/7

EXN/200–050/R	 7TCA297130R0235	 4/5

EXN/200–075/R	 7TCA297130R0236	 4/5

EXN/200–100/R	 7TCA297130R0237	 4/5

EXN/200–125/R	 7TCA297130R0238	 4/5

EXN/200–150/R	 7TCA297130R0239	 4/5

EXN/200–M16/TC	 –	 4/5

EXN/200–M20/TC	 –	 4/5

EXN/200–M25/TC	 –	 4/5

EXN/200–M32/TC	 –	 4/5

EXN/200–M40/TC	 –	 4/5

EXN/200–M50/TC	 –	 4/5

EXN/200–M63/TC	 –	 4/5
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EXN/200/C	 –	 4/10

EXN/200/SP 7TCA297140R0087 4/7

EXN/200/TSP 7TCA297140R0088 4/7

EXN/250–050/R	 –	 4/5

EXN/250–075/R	 –	 4/5

EXN/250–100/R	 –	 4/5

EXN/250–125/R	 –	 4/5

EXN/250–150/R	 –	 4/5

EXN/250–200/R	 7TCA297130R0417	 4/5

EXN/250–300/E	 –	 4/5

EXN/250–M16/TC	 –	 4/5

EXN/250–M20/TC	 –	 4/5

EXN/250–M25/TC	 –	 4/5

EXN/250–M32/TC	 –	 4/5

EXN/250–M40/TC	 –	 4/5

EXN/250–M50/TC	 –	 4/5

EXN/250/C	 –	 4/10

EXN/300–050/R	 –	 4/5

EXN/300–075/R	 –	 4/5

EXN/300–100/R	 –	 4/5

EXN/300–125/R	 –	 4/5

EXN/300–150/R	 –	 4/5

EXN/300–200/R	 7TCA297130R0253	 4/5

EXN/300–250/R	 –	 4/5

EXN/300–M16/TC	 –	 4/5

EXN/300–M20/TC	 –	 4/5

EXN/300–M25/TC	 –	 4/5

EXN/300–M32/TC	 –	 4/5

EXN/300–M40/TC	 –	 4/5

EXN/300–M50/TC	 –	 4/5

EXN/300–M75/TC	 –	 4/5

EXN/M16–050/TC	 –	 4/5

EXN/M16–M20/E	 7TCA297130R0259	 4/5

EXN/M16–M25/E	 –	 4/5

EXN/M16/C 7TCA297130R0261 4/10

EXN/M16/DSP 7TCA297140R0143 4/9

EXN/M16/HSP 7TCA297140R0089 4/9

EXN/M16/SP 7TCA297140R0090 4/7

EXN/M16/TSP 7TCA297140R0091 4/7

EXN/M20–050/TC	 –	 4/5

EXN/M20–075/TC	 –	 4/5

EXN/M20–M16/R	 7TCA297130R0264	 4/5

EXN/M20–M25/E	 7TCA297130R0265	 4/5

EXN/M20–M32/E	 7TCA297130R0266	 4/5

EXN/M20/C 7TCA297130R0267 4/10

EXN/M20/DSP 7TCA297140R0092 4/9

EXN/M20/DV	 –	 4/10

EXN/M20/HSP 7TCA297140R0093 4/9

EXN/M20/SP 7TCA297140R0094 4/7

EXN/M20/TSP 7TCA297140R0095 4/7

EXN/M25–050/TC	 –	 4/5

EXN/M25–075/TC	 –	 4/5

EXN/M25–100/TC	 –	 4/5

EXN/M25–M16/R	 7TCA297130R0271	 4/5

EXN/M25–M20/R	 7TCA297130R0272	 4/5

EXN/M25–M32/E	 7TCA297130R0273	 4/5

EXN/M25–M40/E	 7TCA297130R0274	 4/5

EXN/M25/C 7TCA297130R0276 4/10

EXN/M25/DSP 7TCA297140R0096 4/9

EXN/M25/DV	 –	 4/10

EXN/M25/HSP 7TCA297140R0097 4/9

EXN/M25/SP 7TCA297140R0098 4/7

EXN/M25/TSP 7TCA297140R0099 4/7

EXN/M32–050/TC	 –	 4/5

EXN/M32–075/TC	 –	 4/5

EXN/M32–100/TC	 –	 4/5

EXN/M32–125/TC	 –	 4/5

EXN/M32–M16/R	 7TCA297130R0281	 4/5

EXN/M32–M20/R	 7TCA297130R0282	 4/5

EXN/M32–M25/R	 7TCA297130R0283	 4/5

EXN/M32–M40/E	 7TCA297130R0284	 4/5

EXN/M32–M50/E	 7TCA297130R0285	 4/5

EXN/M32/C 7TCA297130R0286 4/10

EXN/M32/DSP 7TCA297140R0100 4/9

EXN/M32/HSP 7TCA297140R0101 4/9

EXN/M32/SP 7TCA297140R0102 4/7

EXN/M32/TSP 7TCA297140R0103 4/7

EXN/M40–050/TC	 –	 4/5

EXN/M40–075/TC	 –	 4/5

EXN/M40–100/TC	 –	 4/5

EXN/M40–125/TC	 –	 4/5

EXN/M40–150/TC	 –	 4/5

EXN/M40–M16/R	 –	 4/5

EXN/M40–M20/R	 7TCA297130R0293	 4/5

EXN/M40–M25/R	 7TCA297130R0294	 4/5

EXN/M40–M32/R	 7TCA297130R0295	 4/5

EXN/M40–M50/E	 7TCA297130R0296	 4/5

EXN/M40–M63/E	 7TCA297130R0297	 4/5

EXN/M40/C 7TCA297130R0298 4/10

EXN/M40/DSP 7TCA297140R0145 4/9

EXN/M40/HSP 7TCA297140R0104 4/9

EXN/M40/SP 7TCA297140R0105 4/7

EXN/M40/TSP 7TCA297140R0106 4/7

EXN/M50–050/TC	 –	 4/5

EXN/M50–075/TC	 –	 4/5

EXN/M50–100/TC	 –	 4/5

EXN/M50–125/TC	 –	 4/5

EXN/M50–150/TC	 –	 4/5

EXN/M50–200/TC	 –	 4/5

EXN/M50–M16/R	 –	 4/5

EXN/M50–M20/R	 7TCA297130R0306	 4/5

EXN/M50–M25/R	 7TCA297130R0307	 4/5

EXN/M50–M32/R	 7TCA297130R0308	 4/5

EXN/M50–M40/R	 7TCA297130R0309	 4/5

EXN/M50–M63/E	 7TCA297130R0310	 4/5

EXN/M50–M75/E	 7TCA297130R0311	 4/5

EXN/M50/C 7TCA297130R0312 4/10

EXN/M50/DSP 7TCA297140R0146 4/9

EXN/M50/HSP 7TCA297140R0107 4/9

EXN/M50/SP 7TCA297140R0108 4/7

EXN/M50/TSP 7TCA297140R0109 4/7

EXN/M63–050/TC	 –	 4/5

EXN/M63–075/TC	 –	 4/5

EXN/M63–100/TC	 –	 4/5

EXN/M63–125/TC	 –	 4/5

EXN/M63–150/TC	 –	 4/5

EXN/M63–200/TC	 –	 4/5

EXN/M63–M16/R	 –	 4/5

EXN/M63–M20/R	 –	 4/5

EXN/M63–M25/R	 7TCA297130R0321	 4/5

EXN/M63–M32/R	 7TCA297130R0322	 4/5

EXN/M63–M40/R	 7TCA297130R0323	 4/5

EXN/M63–M50/R	 7TCA297130R0324	 4/5

EXN/M63–M75/E	 7TCA297130R0325	 4/5

EXN/M63/C	 –	 4/10

EXN/M63/DSP 7TCA297140R0144 4/9

EXN/M63/HSP 7TCA297140R0110 4/9

EXN/M63/SP 7TCA297140R0111 4/7

EXN/M63/TSP 7TCA297140R0112 4/7

EXN/M75–050/TC	 –	 4/5

EXN/M75–075/TC	 –	 4/5

EXN/M75–100/TC	 –	 4/5

EXN/M75–125/TC	 –	 4/5

EXN/M75–150/TC	 –	 4/5

EXN/M75–200/TC	 –	 4/5

EXN/M75–M16/R	 –	 4/5

EXN/M75–M20/R	 –	 4/5

EXN/M75–M25/R	 7TCA297130R0335	 4/5

EXN/M75–M32/R	 7TCA297130R0336	 4/5

EXN/M75–M40/R	 7TCA297130R0337	 4/5

EXN/M75–M50/R	 7TCA297130R0338	 4/5

EXN/M75–M63/R	 7TCA297130R0339	 4/5

EXN/M75/C	 –	 4/10

EXN03AMC1 7TCA297180R0017 3/5

EXN03AMC2 7TCA297180R0018 3/7

EXN03AMC3 7TCA297180R0292 3/9

EXN03AMC6	 –	 3/15

EXN03ASC1 7TCA297180R0019 3/5

EXN03ASC3	 –	 3/9

EXN03ASC6	 –	 3/15

EXN03MMC1 7TCA297180R0020 3/5

EXN03MMC2 7TCA297180R0021 3/7

EXN03MMC2 7TCA297180R0021 3/15

EXN03MMC3 7TCA297180R0276 3/9

EXN03MMC6	 –	 3/15

EXN03MSC1 7TCA297180R0022 3/5

EXN03MSC3 7TCA297180R0275 3/9

EXN03MSC6		 –	 3/15

EXN04AC4 7TCA297180R0697 3/11

EXN04AC5 7TCA297180R0698 3/13

EXN04ALC1 7TCA297180R0023 3/5

EXN04ALC2 7TCA297180R0024 3/7

EXN04AMC1 7TCA297180R0025 3/5

EXN04AMC2 7TCA297180R0026 3/7

EXN04AMC3 7TCA297180R0295 3/9
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EXN04AMC6	 –	 3/15

EXN04ASC1 7TCA297180R0027 3/5

EXN04ASC3 7TCA297180R0294 3/9

EXN04MC4 7TCA297180R0699 3/11

EXN04MLC1 7TCA297180R0028 3/5

EXN04MLC2 7TCA297180R0029 3/7

EXN04MMC1 7TCA297180R0030 3/5

EXN04MMC2 7TCA297180R0031 3/7

EXN04MMC3 7TCA297180R0278 3/9

EXN04MMC6	 –	 3/15

EXN04MSC1 7TCA297180R0032 3/5

EXN04MSC3 7TCA297180R0277 3/9

EXN05AC4 7TCA297180R0701 3/11

EXN05AC5 7TCA297180R0702 3/13

EXN05ALC1 7TCA297180R0033 3/5

EXN05ALC2 7TCA297180R0034 3/7

EXN05ALC3 7TCA297180R0227 3/9

EXN05AMC1 7TCA297180R0035 3/5

EXN05AMC2 7TCA297180R0036 3/7

EXN05AMC3 7TCA297180R0226 3/9

EXN05AMC6	 –	 3/15

EXN05ASC1 7TCA297180R0037 3/5

EXN05ASC3 7TCA297180R0230 3/9

EXN05MC4 7TCA297180R0703 3/11

EXN05MC5 7TCA297180R0704 3/13

EXN05MLC1 7TCA297180R0038 3/5

EXN05MLC2 7TCA297180R0039 3/7

EXN05MLC3 7TCA297180R0280 3/9

EXN05MMC1 7TCA297180R0040 3/5

EXN05MMC2 7TCA297180R0041 3/7

EXN05MMC3 7TCA297180R0279 3/9

EXN05MMC6	 –	 3/15

EXN05MSC1 7TCA297180R0042 3/5

EXN05MSC3 7TCA297180R0256 3/9

EXN06AC4 7TCA297180R0705 3/11

EXN06AC5 7TCA297180R0706 3/13

EXN06ALC2 7TCA297180R0043 3/7

EXN06AMC1 7TCA297180R0044 3/5

EXN06AMC2 7TCA297180R0045 3/7

EXN06AMC3 7TCA297180R0297 3/9

EXN06AMC6	 –	 3/15

EXN06ASC1 7TCA297180R0046 3/5

EXN06ASC3 7TCA297180R0296 3/9

EXN06MC4 7TCA297180R0707 3/11

EXN06MC5 7TCA297180R0708 3/13

EXN06MLC2 7TCA297180R0047 3/7

EXN06MMC1 7TCA297180R0048 3/5

EXN06MMC2 7TCA297180R0049 3/7

EXN06MMC3 7TCA297180R0282 3/9

EXN06MMC6	 –	 3/15

EXN06MSC1 7TCA297180R0050 3/5

EXN06MSC3 7TCA297180R0281 3/9

EXN07AC4 7TCA297180R0709 3/11

EXN07AC5 7TCA297180R0710 3/13

EXN07ALC2 7TCA297180R0051 3/7

EXN07AMC1 7TCA297180R0052 3/5

EXN07AMC2 7TCA297180R0053 3/7

EXN07AMC3 7TCA297180R0299 3/9

EXN07AMC6	 –	 3/15

EXN07ASC1 7TCA297180R0054 3/5

EXN07ASC3 7TCA297180R0298 3/9

EXN07MC4 7TCA297180R0711 3/11

EXN07MC5 7TCA297180R0712 3/13

EXN07MLC2 7TCA297180R0055 3/7

EXN07MMC1 7TCA297180R0056 3/5

EXN07MMC2 7TCA297180R0057 3/7

EXN07MMC3 7TCA297180R0284 3/9

EXN07MMC6	 –	 3/15

EXN07MSC1 7TCA297180R0058 3/5

EXN07MSC3 7TCA297180R0283 3/9

EXN08AC4 7TCA297180R0735 3/11

EXN08AC5 7TCA297180R0736 3/13

EXN08AMC1 7TCA297180R0060 3/5

EXN08AMC2 7TCA297180R0061 3/7

EXN08AMC3 7TCA297180R0301 3/9

EXN08AMC6	 –	 3/15

EXN08ASC1 7TCA297180R0062 3/5

EXN08ASC2	 –	 3/7

EXN08ASC3 7TCA297180R0300 3/9

EXN08MC4 7TCA297180R0737 3/11

EXN08MC4 7TCA297180R0737 3/13

EXN08MMC1 7TCA297180R0064 3/5

EXN08MMC2 7TCA297180R0065 3/7

EXN08MMC3 7TCA297180R0286 3/9

EXN08MMC6	 –	 3/15

EXN08MSC1 7TCA297180R0066 3/5

EXN08MSC2	 –	 3/7

EXN08MSC3 7TCA297180R0285 3/9

EXN09AC4 7TCA297180R0751 3/11

EXN09AC5 7TCA297180R0752 3/13

EXN09AMC1 7TCA297180R0068 3/5

EXN09AMC2 7TCA297180R0069 3/7

EXN09AMC3 7TCA297180R0303 3/9

EXN09ASC1 7TCA297180R0070 3/5

EXN09ASC2	 –	 3/7

EXN09ASC3 7TCA297180R0302 3/9

EXN09MC4 7TCA297180R0753 3/11

EXN09MC4 7TCA297180R0753 3/13

EXN09MMC1 7TCA297180R0072 3/5

EXN09MMC2 7TCA297180R0073 3/7

EXN09MMC3 7TCA297180R0288 3/9

EXN09MSC1 7TCA297180R0074 3/5

EXN09MSC2	 –	 3/7

EXN09MSC3 7TCA297180R0287 3/9

EXN10AMC1 7TCA297180R0076 3/5

EXN10AMC2 7TCA297180R0077 3/7

EXN10AMC3 7TCA297180R0305 3/9

EXN10ASC1 7TCA297180R0078 3/5

EXN10ASC2	 –	 3/7

EXN10ASC3 7TCA297180R0304 3/9

EXN10MMC1 7TCA297180R0080 3/5

EXN10MMC2 7TCA297180R0081 3/7

EXN10MMC3 7TCA297180R0290 3/9

EXN10MSC1 7TCA297180R0082 3/5

EXN10MSC2	 –	 3/7

EXN10MSC3 7TCA297180R0289 3/9

EXN11AMC1	 –	 3/5

EXN11AMC2	 –	 3/7

EXN11AMC3	 –	 3/9

EXN11ASC1	 –	 3/5

EXN11ASC2	 –	 3/7

EXN11ASC3	 –	 3/9

EXN11MMC1 7TCA297180R0223 3/5

EXN11MMC2	 –	 3/7

EXN11MMC3	 –	 3/9

EXN11MSC1	 –	 3/5

EXN11MSC2	 –	 3/7

EXN11MSC3	 –	 3/9

EXN12AMC2	 –	 3/7

EXN12ASC2	 –	 3/7

EXN12MMC2	 –	 3/7

EXN12MSC2	 –	 3/7

EXPQA0304 7TCA297120R0162 2/7

EXPQA0404 7TCA297120R0163 2/7

EXPQA0505 7TCA297120R0164 2/7

EXPQA0606 7TCA297120R0165 2/7

EXPQA0707 7TCA297120R0166 2/7

EXPQA0808 7TCA297120R0167 2/7

EXPQA0909	 –	 2/7

EXPQA1010	 –	 2/7

EXPQM0303 7TCA297120R0168 2/7

EXPQM0303 7TCA297120R0168 2/7

EXPQM0404 7TCA297120R0170 2/7

EXPQM0505 7TCA297120R0171 2/7

EXPQM0606 7TCA297120R0172 2/7

EXPQM0707 7TCA297120R0173 2/7

EXPQM0808 7TCA297120R0174 2/7

EXPQM0909	 –	 2/7

EXPQM1010	 –	 2/7

EXS/038/C	 –	 4/10

EXS/038/SP 7TCA297140R0133 4/7

EXS/038/TSP	 –	 4/7

EXS/050/C 7TCA297130R0365 4/10

EXS/050/SP 7TCA297140R0113 4/7

EXS/050/TSP 7TCA297140R0152 4/7

EXS/075/C 7TCA297130R0367 4/10

EXS/075/SP 7TCA297140R0134 4/7

EXS/075/TSP 7TCA297140R0153 4/7

EXS/100/C 7TCA297130R0374 4/10

EXS/100/SP 7TCA297070R0123 4/7

EXS/100/TSP	 –	 4/7

EXS/125/C	 –	 4/10

EXS/125/SP 7TCA297140R0135 4/7

EXS/125/TSP	 –	 4/7

EXS/150/C	 –	 4/10
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EXS/150/SP 7TCA297140R0114 4/7

EXS/150/TSP	 –	 4/7

EXS/200/C	 –	 4/10

EXS/200/SP 7TCA297140R0115 4/7

EXS/200/TSP	 –	 4/7

EXS/250/C	 –	 4/10

EXS/M16/C	 –	 4/10

EXS/M16/DSP 7TCA297140R0148 4/9

EXS/M16/HSP 7TCA297140R0116 4/9

EXS/M16/SP	 –	 4/7

EXS/M16/TSP	 –	 4/7

EXS/M20/C 7TCA297130R0399 4/10

EXS/M20/DSP 7TCA297140R0126 4/9

EXS/M20/HSP 7TCA297140R0117 4/9

EXS/M20/SP 7TCA297140R0118 4/7

EXS/M20/TSP	 –	 4/7

EXS/M25/C 7TCA297130R0402 4/10

EXS/M25/DSP 7TCA297140R0127 4/9

EXS/M25/HSP 7TCA297140R0119 4/9

EXS/M25/SP 7TCA297140R0121 4/7

EXS/M25/TSP	 –	 4/7

EXS/M32/C 7TCA297130R0404 4/10

EXS/M32/DSP 7TCA297140R0128 4/9

EXS/M32/HSP 7TCA297130R0428 4/9

EXS/M32/SP 7TCA297140R0122 4/7

EXS/M32/TSP	 –	 4/7

EXS/M40/C 7TCA297130R0409 4/10

EXS/M40/DSP 7TCA297140R0129 4/9

EXS/M40/HSP 7TCA297130R0429 4/9

EXS/M40/SP 7TCA297140R0123 4/7

EXS/M40/TSP	 –	 4/7

EXS/M50/C 7TCA297130R0421 4/10

EXS/M50/DSP 7TCA297140R0130 4/9

EXS/M50/HSP 7TCA297130R0430 4/9

EXS/M50/SP 7TCA297140R0124 4/7

EXS/M50/TSP	 –	 4/7

EXS/M63/C 7TCA297130R0408 4/10

EXS/M63/DSP	 –	 4/9

EXS/M63/HSP 7TCA297130R0431 4/9

EXS/M63/SP	 –	 4/7

EXS/M63/TSP	 –	 4/7

EXS/M75/C	 –	 4/10

EXSB0310 7TCA297120R0248 2/12

EXSB0330 7TCA297120R0249 2/12

EXSB0410 7TCA297120R0250 2/12

EXSB0430 7TCA297120R0251 2/12

EXSB0510 7TCA297120R0252 2/12

EXSB0530 7TCA297120R0253 2/12

EXSB0610 7TCA297120R0254 2/12

EXSB0620 7TCA297120R0255 2/12

EXSB0710	 –	 2/12

EXSB0720 7TCA297120R0258 2/12

EXSB0810 7TCA297120R0260 2/12

EXSB0820 7TCA297120R0262 2/12

EXSB0910 7TCA297120R0263 2/12

EXSB0920	 –	 2/12

EXSBBT0310	 –	 2/16

EXSBBT0330	 –	 2/16

EXSBBT0410	 –	 2/16

EXSBBT0430	 –	 2/16

EXSBBT0510	 –	 2/16

EXSBBT0530	 –	 2/16

EXSBBT0610	 –	 2/16

EXSBBT0620	 –	 2/16

EXSBBT0710	 –	 2/16

EXSBBT0720	 –	 2/16

EXSBBT0810	 –	 2/16

EXSBBT0820	 –	 2/16

EXSH0310 7TCA297120R0264 2/14

EXSH0330 7TCA297120R0265 2/14

EXSH0410 7TCA297120R0266 2/14

EXSH0430 7TCA297120R0267 2/14

EXSH0510 7TCA297120R0268 2/14

EXSH0530 7TCA297120R0269 2/14

EXSH0610 7TCA297120R0270 2/14

EXSH0620 7TCA297120R0271 2/14

EXSH0710 7TCA297120R0273 2/14

EXSH0720 7TCA297120R0274 2/14

EXSH0810 7TCA297120R0275 2/14

EXSH0820 7TCA297120R0276 2/14

EXSH0910 7TCA297120R0277 2/14

EXSH0920 7TCA297120R0278 2/14

EXSHC0310 7TCA297120R0279 2/17

EXSHC0330 7TCA297120R0280 2/17

EXSHC0410 7TCA297120R0281 2/17

EXSHC0430 7TCA297120R0282 2/17

EXSHC0510 7TCA297120R0283 2/17

EXSHC0530 7TCA297090R0028 2/17

EXSHC0610 7TCA297120R0284 2/17

EXSHC0620	 –	 2/17

EXSHC0710 7TCA297120R0286 2/17

EXSHC0720	 –	 2/17

EXSHC0810	 –	 2/17

EXSHC0820 7TCA297120R0287 2/17

EXSHC0910 7TCA297070R0002 2/17

EXSHC0920	 –	 2/17

EXSLH0310	 –	 2/15

EXSLH0330	 –	 2/15

EXSLH0410	 –	 2/15

EXSLH0430	 –	 2/15

EXSLH0510	 –	 2/15

EXSLH0530	 –	 2/15

EXSLH0610 7TCA297120R0288 2/15

EXSLH0620	 –	 2/15

EXSLH0710	 –	 2/15

EXSLH0720	 –	 2/15

EXSLH0810	 –	 2/15

EXSLH0820	 –	 2/15

EXSLH0910	 –	 2/15

EXSLH0920	 –	 2/15

EXST0310 7TCA297120R0304 2/13

EXST0330 7TCA297120R0305 2/13

EXST0410 7TCA297120R0306 2/13

EXST0430 7TCA297120R0307 2/13

EXST0510 7TCA297120R0308 2/13

EXST0530 7TCA297120R0309 2/13

EXST0610 7TCA297120R0310 2/13

EXST0620 7TCA297120R0311 2/13

EXST0710 7TCA297120R0312 2/13

EXST0720	 –	 2/13

EXST0810 7TCA297120R0314 2/13

EXST0820	 –	 2/13

EXST0910	 –	 2/13

EXST0920	 –	 2/13

HAA0304U 7TCA297090R0045 2/23

HAA0404U 7TCA297090R0049 2/23

HAA0505U 7TCA297090R0053 2/23

HAA0606U 7TCA297090R0055 2/23

HAA0707U 7TCA297090R0057 2/23

HAA0808U 7TCA297090R0059 2/23

HAA0909U 7TCA297090R0061 2/23

HAAM0304E 7TCA297090R0164 2/20

HAAM0304G1 7TCA297090R0062 2/19

HAAM0304U 7TCA297090R0063 2/23

HAAM0404E 7TCA297090R0064 2/20

HAAM0404G1 7TCA297090R0065 2/19

HAAM0404U 7TCA297090R0066 2/23

HAAM0505E 7TCA297090R0067 2/20

HAAM0505G1 7TCA297090R0068 2/19

HAAM0505U 7TCA297090R0069 2/23

HAAM0606E 7TCA297090R0070 2/20

HAAM0606G1 7TCA297090R0071 2/19

HAAM0606U 7TCA297090R0072 2/23

HAAM0707E	 –	 2/20

HAAM0707G1 7TCA297090R0073 2/19

HAAM0707U 7TCA297090R0074 2/23

HAAM0808E 7TCA297080R0063 2/20

HAAM0808G1 7TCA297090R0075 2/19

HAAM0808U 7TCA297090R0076 2/23

HAAM0909G1 7TCA297090R0077 2/19

HAAM0909U 7TCA297090R0078 2/23

HAAS0304U 7TCA297090R0080 2/23

HAAS0404U 7TCA297090R0082 2/23

HAAS0505U 7TCA297090R0084 2/23

HAAS0606U 7TCA297090R0086 2/23

HAAS0707U 7TCA297090R0088 2/23

HAAS0808U 7TCA297090R0090 2/23

HAAS0909U 7TCA297090R0092 2/23

HAM0304U 7TCA297090R0096 2/23

HAM0404U 7TCA297090R0100 2/23

HAM0505U 7TCA297090R0105 2/23

HAM0606U 7TCA297090R0110 2/23

HAM0707U 7TCA297090R0115 2/23

HAM0808U 7TCA297090R0120 2/23

HAM0909U 7TCA297090R0123 2/23
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HAMM0304E 7TCA297090R0124 2/20

HAMM0304G1 7TCA297090R0125 2/19

HAMM0304U 7TCA297090R0126 2/23

HAMM0304U 7TCA297090R0126 2/23

HAMM0404E 7TCA297090R0127 2/20

HAMM0404G1 7TCA297090R0128 2/19

HAMM0404U 7TCA297090R0129 2/23

HAMM0505E 7TCA297090R0131 2/20

HAMM0505G1 7TCA297090R0132 2/19

HAMM0505U 7TCA297090R0133 2/23

HAMM0606E 7TCA297090R0135 2/20

HAMM0606G1 7TCA297090R0136 2/19

HAMM0606U 7TCA297090R0137 2/23

HAMM0707E 7TCA297090R0139 2/20

HAMM0707G1 7TCA297090R0140 2/19

HAMM0707U 7TCA297090R0141 2/23

HAMM0808E	 –	 2/20

HAMM0808G1 7TCA297090R0143 2/19

HAMM0808U 7TCA297090R0144 2/23

HAMM0909G1 7TCA297090R0145 2/19

HAMM0909U 7TCA297090R0146 2/23

HAMS0404U 7TCA297090R0150 2/23

HAMS0505U 7TCA297090R0152 2/23

HAMS0606U 7TCA297090R0154 2/23

HAMS0707U 7TCA297090R0156 2/23

HAMS0808U 7TCA297090R0158 2/23

HAMS0909U 7TCA297090R0160 2/23

ISR050–053	 –	 3/19

ISR050–062	 –	 3/19

ISR075–082	 –	 3/19

ISR100–102	 –	 3/19

ISR125–122	 –	 3/19

ISR125–137	 –	 3/19

ISR150–156	 –	 3/19

ISR200–179	 –	 3/19

ISR200–206	 –	 3/19	

MXAH03	 –	 4/11	

MXAH04		 –	 4/11

MXAH05	 –	 4/11

MXAH06	 –	 4/11

MXAH07		 –	 4/11

MXAH08	 –	 4/11

MXAH09		 –	 4/11

MXWH04		 –	 4/11

MXWH05		 –	 4/11

MXWH06		 –	 4/11

MXWH07		 –	 4/11

MXWH08		 –	 4/11

NEAV0303	 –	 2/10

NEAV0404	 –	 2/10

NEAV0505	 –	 2/10

NEAV0606	 –	 2/10

NEAV0707	 –	 2/10

NEAV0808	 –	 2/10

NEBV0404	 –	 2/9

NEBV0505	 –	 2/9

NEBV0606	 –	 2/9

NEBV0707	 –	 2/9

NEBV0808	 –	 2/9

NEIR0303	 –	 2/11

NEIR0404	 –	 2/11

NEIR0505	 –	 2/11

NEIR0606	 –	 2/11

NEIR0707	 –	 2/11

NEIR0808	 –	 2/11

NENV0203	 –	 2/9

NENV0303	 –	 2/9

NENV0404	 –	 2/9

NENV0505	 –	 2/9

NENV0606	 –	 2/9

NENV0707	 –	 2/9

NENV0808	 –	 2/9

NENV0909	 –	 2/9

NENZ0203S/P	 –	 2/9

NENZ0304S/P	 –	 2/9

NENZ0404S/P	 –	 2/9

NENZ0405S/P	 –	 2/9

NENZ0505S/P	 –	 2/9

NENZ0606S/P	 –	 2/9

NENZ0707S/P	 –	 2/9

NENZ0808S/P	 –	 2/9

NEWV0303	 –	 2/9

SC4–KIT–1	 –	 3/21,	3/23

SC65	 –	 3/21,	3/23

STEX050	 –	 3/23

STEX075	 –	 3/23

STEX100	 –	 3/23

STEX125	 –	 3/23

STEX150	 –	 3/23

STEX200	 –	 3/23

STEX250	 –	 3/23

STEX300	 –	 3/23

STEX350	 –	 3/23

STEX400	 –	 3/23

STX050–462	 –	 3/21,	3/23

STX050–464	 –	 3/21,	3/23

STX075–465	 –	 3/21

STX075–466	 –	 3/21

STX100–467	 –	 3/21

STX100–468	 –	 3/21

STX125–469	 –	 3/21

STX150–470	 –	 3/21

STX150–471	 –	 3/21

STX150–550	 –	 3/21

STX200–472	 –	 3/21

STX200–473	 –	 3/21

STX200–474	 –	 3/21

STX250–475	 –	 3/21

STX250–476	 –	 3/21

STX300–478	 –	 3/21

STX300–479	 –	 3/21

STX350–480	 –	 3/21

STX350–481	 –	 3/21

STX400–482	 –	 3/21

STX400–483	 –	 3/21

STX400–484	 –	 3/21

STX400–485	 –	 3/21

WHAB03	 –	 4/11

WHAB04		 –	 4/11

WHAB05	 –	 4/11

WHAB06	 –	 4/11

WHAB07		 –	 4/11

WHAB08	 –	 4/11

WHAB09		 –	 4/11

WHAM03	 –	 4/11	

WHAM04		 –	 4/11

WHAM05	 –	 4/11

WHAM06	 –	 4/11

WHAM07		 –	 4/11

WHAM08	 –	 4/11

WHAM09		 –	 4/11

WHMB03		 –	 4/11	

WHMB04		 –	 4/11

WHMB05		 –	 4/11

WHMB06		 –	 4/11

WHMB07		 –	 4/11

WHMB08		 –	 4/11

WHMM03		 –	 4/11

WHMM04		 –	 4/11

WHMM05		 –	 4/11

WHMM06		 –	 4/11

WHMM07		 –	 4/11

WHMM08		 –	 4/11

WHMM09		 –	 4/11	

XESX0250 7TCA297120R0330 2/5

XESX0350 7TCA297120R0331 2/5

XESX0450 7TCA297120R0332 2/5

XESX0550 7TCA297120R0333 2/5

XESX0650 7TCA297120R0334 2/5

XESX0730 7TCA297120R0335 2/5

XESX0830 7TCA297120R0336 2/5

XPLFL110	 –	 2/25

XPLFL112	 –	 2/25

XPLFL115	 –	 2/25

XPLFL118	 –	 2/25

XPLFL124	 –	 2/25

XPLFL16	 –	 2/25

XPLFL18	 –	 2/25

XPLFL212	 –	 2/25

XPLFL215	 –	 2/25

XPLFL218	 –	 2/25

XPLFL224	 –	 2/25

XPLFL236	 –	 2/25

XPLFL318	 –	 2/25

订货号  GID代码 页码 订货号  GID代码 页码 订货号  GID代码 页码
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联系我们
Contact us

ABB
电话
电邮

http://www.abb.com.cn
(中国）客户服务热线

 : 800-820-9696 / 400-820-9696
 : lv-hotline_cnabb@cn.abb.com

中国广东省江门市 529100
新会区三和大道北 9 号

ABB (中国) 有限公司

南京分公司 :
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话 : (025) 8664 5645
传真 : (025) 8664 5338

长春分公司 :
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话 : (0431) 8862 0866
传真 : (0431) 8862 0899

乌鲁木齐分公司 :
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B座
电话 : (0991) 2834 455
传真 : (0991) 2818 240

济宁分公司 :
中国山东省济宁市272000
洸河路123号
兴唐大厦15楼1513 室
电话 : (0537) 699 5122
传真 : (0537) 699 5121

合肥分公司 :
中国
潜山路320号
新华国际广场A座12 A

安徽省合肥市 230022

电话 : (0551) 6519 6166
传真 : (0551) 6519 6160

太原分公司 :
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼10 层1009A号
电话 : (0351) 8689 292
传真 : (0351) 8689 200

温州分公司 :
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦A幢901-1室
电话 : (0577) 8890 5655
传真 : (0577) 8891 5573

南昌分公司 :
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路129号
联发广场写字楼28层2804-2806室
电话 : (0791) 8630 4927
传真 : (0791) 8630 4982

佛山分公司 :
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城简平路 1号
天安数码城4栋607
电话 : (0757) 8513 2060
传真 : (0757) 8513 2060-609

中山分公司 :
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21号
大东裕商业大厦 608 单元
电话 : (0760) 8888 3646
传真 : (0760) 8888 3646

青岛分公司 :
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话 : (0532) 8502 6396
传真 : (0532) 8502 6395

上海分公司 :
中国上海市 200001
西藏中路 268 号
来福士广场（办公楼）8楼
电话 : (021) 2328 8888
传真 : (021) 2328 8500

贵阳分公司 :
中国贵州省贵阳市 550022

广州分公司 :
中国广东省广州市 510623
珠江新城珠江西路15号
珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元
电话 : (020) 3785 0688
传真 : (020) 3785 0608

成都分公司 :
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3号
来福士广场 T1塔8楼
电话 : (028) 8526 8800
传真 : (028) 8526 8900

厦门分公司 :
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路23号601室
电话 : (0592) 2959 000
传真 : (0592) 5625 072

长沙分公司 :
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话 : (0731) 8268 3088
传真 : (0731) 8444 5519

北京总部 :
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通广厦
电话 : (010) 8456 6688
传真 : (010) 8456 9907

哈尔滨分公司 :
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话 : (0451) 5556 2228 / 2229
传真 : (0451) 5556 2295

石家庄分公司 :
中国河北省石家庄市050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座1408室
电话 : (0331) 8666 1508
传真 : (0331) 8666 

杭州分公司 :
中国浙江省杭州市 310020

1366号
华润大厦 A 座 8 楼 802-805 单元�
电话 : (0571) 8790 1355
传真 : (0571) 8790 1151

济南分公司 :
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话 : (0531) 8609 2726
传真 : (0531) 8609 2724

重庆分公司 :
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话 : (023) 6282 6688
传真 : (023) 6280 5369

天津分公司 :
中国天津市 300020
和平区南马路 11号
麦购国际大厦 2516 室
电话 : (022) 5860 2660
传真 : (022) 5860 2620

呼和浩特分公司 :
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路1号
海亮广场 A 座 2708 室
电话 : (0471) 3819 933
传真 : (0471) 5903 121

无锡分公司 :
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6号
君来广场 1105 单元
电话 : (0510) 8279 1133
传真 : (0510) 8275 1236

大连分公司 :
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话 : (0411) 3989 3355
传真 : (0411) 3989 3359

西安分公司 :

电话 : (029) 8575 8288
传真 : (029) 8575 8299

中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158号三层

武汉分公司 :
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道96号
武汉万达中心写字楼21楼
电话 : (027) 8839 5888
传真 : (027) 8839 5999

烟台分公司 :
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25号 
阳光壹佰A座 2316室 
电话 : (0535) 2127 288
传真 : (0535) 2127 299

昆明分公司 :
中国云南省昆明市 650032
崇仁街
东方首座 24 楼 2404 室

1号

电话 : (0871) 6315 8188
传真 : (0871) 6315 8186

电话 : (0851) 221 5890
传真 : (0851) 221 5900

东莞分公司 :
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话 : (0769) 2280 6366
传真 : (0769) 2280 6367

南宁分公司 :
中国广西壮族自治区,南宁市530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话 : (0771) 2368 316
传真 : (0771) 2368 308

宁波分公司 :
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话 : (0574) 8717 3251
传真 : (0574) 8731 8179

扬州分公司 :
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话 : (0514) 8205 1010
传真 : (0514) 8205 0606

淄博分公司 :
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107号 
国贸大厦 1908室 
电话 : (0533) 3190 560
传真 : (0533) 3190 570

郑州分公司 :
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话 : (0371) 6771 3588
传真 : (0371) 6771 3873

沈阳分公司 :
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166室
电话 : (024) 3132 6688
传真 : (024) 3132 6699

兰州分公司 :
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87号 
中广大厦 23楼 
电话 : (0931) 8186 799
传真 : (0931) 8186 755

苏州分公司 :

电话 : (0512) 8888 1588
传真 : (0512) 8888 1599

中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9号 
月亮湾国际中心 15楼 1501室 

福州分公司 :
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1座 室

电话 : (0591) 8785 8224
传真 : (0591) 8781 4889

706-709

深圳分公司 :
中国深圳市 518031
福田区华富路1018号
中航中心1504A
电话 : (0755) 8831 3088
传真 : (0755) 8831 3033

1509

唐山分公司 :
中国河北省唐山市 063020
高新技术开发区建设北路101号
高科总部大厦805 室
电话 : (0315) 5068 085 
传真 : (0315) 5068 080

观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼10楼

江干区钱江路

ABB (Hong Kong) Ltd.
香港九龙大角咀深旺道 3 号
嘉运大厦南座 7 楼 703-4 室
电话 : (852) 2929 3838
传真 : (852) 2929 3505
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