
ABB Emax 2
Ο πρώτος Aυτόματος Διακόπτης 
Ισχύος για διαχείριση ενέργειας
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Emax 2. Ο πρώτος αυτόματος διακόπτης 
που εξοικονομεί ενέργεια
Προστασία και έξυπνη διαχείριση 
ενέργειας

Ο πρώτος αυτόματος 
διακόπτης ισχύος στον 
κόσμο που χρησιμοποιεί 
πολύπλοκους αλγόριθμους 
και ηλεκτρονικά ισχύος για 
εξοικονόμηση ενέργειας

Η ενέργεια που μπορούν 
να εξοικονομήσουν οι νέοι 
Emax 2, θα επαρκούσε για να 
τροφοδοτήσει ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο που εκτελεί τη 
διαδρομή Γη-Ήλιος και πίσω για 
περισσότερες από 11 
φορές …

Ελέγχει και προστατεύει τον εξοπλισμό σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεγάλα εμπορικά κτίρια
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Προστασία από 
blackouts κατά τις 
περιόδους αιχμής ζήτησης 
ενέργειας

Απόσβεση της επένδυσης σε 
λιγότερο από ένα χρόνο 
μέσω της εξοικονόμησης 
ενέργειας που επιτυγχάνεται

… ή να εξασφαλίσει την 
απαιτούμενη ενέργεια για όλα τα 
νοικοκυριά του Βερολίνου!

χρόνο
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Έξυπνη διαχείριση ενέργειας
Για χρήση μόνο όταν πραγματικά 
χρειάζεται

Η σειρά αυτομάτων διακοπτών ισχύος Εmax 2, με ονομαστικό 
ρεύμα έως και 6.300 Α, σχεδιάστηκε για να αυξήσει την 
ενεργειακή αποδοτικότητα όλων των εγκαταστάσεων. 
Και το πετυχαίνει χάρη στην πρωτοποριακή λειτουργία του 
Ελεγκτή Ενέργειας – Power Controller που διαθέτει.
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Η λειτουργία του Ελεγκτή Ενέργειας (Power Controller) 
που έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει αποκλειστικά η 
ΑΒΒ, επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση και 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις σύγχρονες 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
μέτρηση της ισχύος που καταναλώνουν συνολικά τα φορτία 
της εγκατάστασης (με τη βοήθεια την νέων ηλεκτρονικών 
μονάδων Ekip Touch). Φορτία τα οποία δεν είναι κρίσιμα για 
την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης, αποσυνδέονται 
αυτόματα όταν η ζητούμενη ενέργεια φτάνει σε υψηλά 
επίπεδα και επανασυνδέονται αυτόματα όταν η συνολική 
κατανάλωση ενέργειας πέσει σε κανονικά επίπεδα. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που χρειάζεται εφεδρική παροχή 
ισχύος (πχ. για κάλυψη κρίσιμων φορτίων), ο Emax 2 
αυτόματα ενεργοποιεί μονάδες γεννητριών ή άλλων πηγών.

Η λειτουργία του Αναλυτή Δικτύου (Network Analyser) 
των νέων Emax 2, ελέγχει την ποιότητα της ενέργειας 
σε πραγματικό χρόνο σε ό,τι αφορά στις αρμονικές 
του δικτύου, στις μικρο-παρεμβολές και στις βυθίσεις 
τάσεις χωρίς την ανάγκη για εξωτερικά όργανα 
μέτρησης. Επιτρέπει έτσι αποτελεσματικές προληπτικές 
και διορθωτικές κινήσεις που θα ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Οι νέες καινοτομικές μονάδες προστασίας Ekip Touch 
και Hi-Touch στην έκδοση G, ενσωματώνουν λειτουργίες 
προστασίας γεννητριών, προσφέροντας ολοκληρωμένο 
έλεγχο χωρίς την απαίτηση εξωτερικών συσκευών 
επίβλεψης.

Εγγυημένη παραγωγικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και 
εξοικονόμηση ενέργειας.
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Συνδεσιμότητα
Εύκολη ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε 
σύστημα επίβλεψης 

Η σειρά Emax 2 της ΑΒΒ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται εύκολα σε συστήματα 
αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας, συμβάλλοντας 
δυναμικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
κατανάλωσης ενέργειας.
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Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος μπορούν να 
εξοπλιστούν με μονάδες επικοινωνίας οι οποίες 
συνεργάζονται με τα πιο διαδεδομένα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας: Modbus, Profibus, Devicenet αλλά και Modbus 
TCP, Profinet και Ethernet IP. 

Επιπλέον, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας 
σύμφωνα με το IEC61850 που επιτρέπει την εύκολη 
ενσωμάτωση των Emax 2 σε συστήματα αυτοματισμού αλλά 
και σε έξυπνα δίκτυα (smart grids).

Η ακρίβεια μέτρησης που παρέχουν οι νέες μονάδες 
προστασίας της σειράς Emax 2, επιτρέπουν τη χρήση τους 
και σαν πολυόργανα για την παρακολούθηση του ρεύματος, 
της τάσης, της ισχύος και της ενέργειας που καταναλώνεται.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες και δικτυακά μέσω 
του συστήματος Ekip Link. Το Ekip Link είναι μία ευέλικτη 
και αποτελεσματική λύση για έλεγχο και επίβλεψη πινάκων 
χαμηλής τάσης, που επιτρέπει τη σύνδεση των διακοπτών 
Emax 2 με το Ekip Control Panel μέσω του στοιχείου 
διασύνδεσης (module) Ekip Link.

Οι συνδέσεις του ισχύος κυκλώματος και των βοηθητικών 
κυκλωμάτων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
απλοποιούν τις διαδικασίες σύνδεσης και να μειώνουν στο 
ελάχιστο το χρόνο εγκατάστασης. Οι ακροδέκτες ισχύος 
μπορούν να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα και 
είναι σχεδιασμένοι για τους πιο κοινούς τύπους ζυγών.          
Οι ‘κουμπωτές’ (push in) συνδέσεις στα βοηθητικά 
κυκλώματα εξασφαλίζουν άμεση και ασφαλή καλωδίωση.
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Υψηλή απόδοση
Ένα μέγεθος για κάθε εφαρμογή

ABB Emax 2: Τέσσερα μεγέθη διακοπτών είναι διαθέσιμα, 
ανάλογα με την ονομαστική ένταση και την ικανότητα διακοπής 
σε βραχυκύκλωμα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για κατασκευή 
πινάκων με μειωμένες διαστάσεις και υψηλή απόδοση, 
βελτιστοποιώντας το μήκος και τις διατομές των ζυγών.
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E1.2  Προσφέρει 1.600 Α με ικανότητα διακοπής 
βραχυκυκλώματος μέχρι και 66 kA ή 50 kA για 1 s. Αυτό 
επιτρέπει σε έναν πίνακα 66 kA να καταλαμβάνει διαστάσεις 
400 mm, απολύτως απαραίτητος για εφαρμογές με 
περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρου όπως πχ. οι εφαρμογές 
ναυτιλίας.

E2.2  Προσφέρει 2.500 Α με ικανότητα διακοπής 
βραχυκυκλώματος μέχρι και 100 kA ή 85 kA για 1 s. 
Αυτό επιτρέπει σε έναν πίνακα με E2.2 να καταλαμβάνει 
διαστάσεις 400 mm.

E4.2  Ο νέος διακόπτης στα 4.000 Α σχεδιασμένος με 
ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα 100 kA  για 1 s.

E6.2  Ο μεγαλύτερος διακόπτης της οικογένειας με 
ικανότητα διακοπής σε βραχυκύκλωμα μέχρι και 200 kA και 
ονομαστική ένταση έως και 6.300 Α για τις πιο απαιτητικές 
εφαρμογές.

Τα μεγέθη από Ε2.2 έως Ε6.2 έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος και 
βάθος.

Οι υψηλές ικανότητες διακοπής βραχυκυκλώματος μαζί με 
τις λειτουργίες των προστασιών εγγυώνται ολοκληρωμένη 
επιλεκτικότητα σε όλες τις συνθήκες. Ο σχεδιασμός αλλά 
και η επιλογή των υλικών των διακοπτών έχει γίνει έτσι ώστε 
να βελτιστοποιούνται οι διαστάσεις των διακοπτών γεγονός 
που οδηγεί σε κατασκευή μικρότερων πινάκων έως και 30%.

E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
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Ευκολία στη χρήση και απόλυτη 
ασφάλεια
Όλα υπό έλεγχο

Οι διαδικασίες εγκατάστασης και συντήρησης των νέων 
Emax 2 έχουν απλοποιηθεί. Οι νέοι διακόπτες μπορούν να 
εξοπλιστούν με μονάδες προστασίας με έγχρωμη οθόνη αφής 
για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και καλύτερη εποπτεία 
όλων των λειτουργιών. Η αποδοτικότητα αυξάνεται καθώς 
όλες οι διαδικασίες από το σχεδιασμό έως και τον καθημερινό 
χειρισμό έχουν πλέον απλοποιηθεί.
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Η διπλή μόνωση μεταξύ του εμπρόσθιου τμήματος του 
διακόπτη και του ενεργού μέρους, μαζί με τις απαραίτητες 
πληροφορίες που αναγράφονται επάνω στο διακόπτη, 
εγγυώνται πλήρη έλεγχο και ασφάλεια.

Η πρόσβαση στο διακόπτη γίνεται από την μπροστινή 
πλευρά, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση των καλυμμάτων, 
γεγονός που απλοποιεί και διευκολύνει τη διαδικασία 
συντήρησης.

Στη συρόμενη έκδοση, το κινητό μέρος κινείται πάνω 
σε ειδικούς οδηγούς για ασφαλή και απλή τοποθέτηση 
του διακόπτη είτε σε θέση “Εντός” είτε σε θέση “Εκτός” 
(racked-in, racked out). Τα προστατευτικά διαφράγματα του 
σταθερού μέρους κλειδώνουν στη θέση Test του διακόπτη, 
ενώ το κλείδωμα μπορεί να γίνει ανεξάρτητα για τους πάνω 
και τους κάτω ακροδέκτες για ευελιξία και ασφάλεια στη 
συντήρηση. 

Οι μονάδες προστασίας είναι κοινές για όλες τις εκδόσεις 
της σειράς, όπως κοινά είναι και τα εξαρτήματα και ο 
τρόπος καλωδίωσής τους.

Οι μονάδες προστασίας Ekip Touch είναι εξοπλισμένες 
με έγχρωμες οθόνες αφής με εύκολο (διαισθητικό) 
τρόπο χειρισμού. Μπορούν να προγραμματιστούν από 
απόσταση, με υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο, μέσω 
της λειτουργίας Ekip connect. Ταυτόχρονα ειναι δυνατή η 
παραμετροποίηση των διακοπτών μέσα από το λογισμικό 
DOC της ABB.

Οι μονάδες προστασίας είναι εύκολα εναλλάξιμες από την 
πρόσοψη του διακόπτη ενώ όλα τα στοιχεία επέκτασης 
τοποθετούνται στην προβλεπόμενη θέση τους με απλές 
κινήσεις.
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ABB Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
Απόδοση/Μεγέθη B C N L B N S H N S H V H V X

Ονομαστικό ρεύμα αδιάλειπτης λειτουργίας Iu @ 40°C

[A] 630 630 250 630 1600 800 250 800 3200 3200 3200 2000 4000 4000 4000
[A] 800 800 630 800 2000 1000 800 1000 4000 4000 4000 2500 5000 5000 5000
[A] 1000 1000 800 1000 1250 1000 1250 3200 6300 6300 6300
[A] 1250 1250 1000 1250 1600 1250 1600 4000
[A] 1600 1600 1250 2000 1600 2000
[A] 1600 2500 2000 2500
[A] 2500

Ονομαστικό ρεύμα ουδέτερου αγωγού για 4-πολικούς διακόπτες [%Iu] 100 100 100 50-100

Ονομ. ικανότητα απόζευξης μέγιστου βραχυκυκλώματος, Icu
400-415 V [kA] 42 50 66 150 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 200
690 V [kA] 42 42 50 60 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120

Ονομ. ικανότητα απόζευξης βραχυκυκλώματος σε λειτουργία, Ics [%Icu] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου, Icw (1s) [kA] 42 42 50 15 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120
Κατηγορία χρήσης (σύμφωνα με το IEC 60947-2) B B B A B B B B B B B B B B B

Διαστάσεις
H - Σταθερός / Συρόμενος [mm] 296 / 363.5 371 / 425 371 / 425 371 / 425
D - Σταθερός / Συρόμενος [mm] 183 / 271 270 / 383 270 / 383 270 / 383
W - Σταθερός 3p / 4p (4p Fs)                                             
W - Συρόμενος 3p / 4p (4p Fs)

[mm]
210 / 280                                
278 / 348

276 / 366                              
317 / 407

384 / 510                                 
425 / 551

762 / 888 (1014)                       
803 / 929 (1069)

Διαθέσιμες εκδόσεις

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος @ 690-1150 V AC • • •
Αποζεύκτες @ 690-1150 V AC, 1000 V DC • • • •
Φορείο • • • •
Γειωτής με δυνατότητα ζεύξης • • • •
Φορείο γειωτή • • • •

Μονάδες προστασίας Ekip Dip Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Εφαρμογές

Διανομή Προστασία Προστασία και Μέτρηση
Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

— —

Έλεγχος ενέργειας — Προστασία και Μέτρηση
Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

Προστασία και Μέτρηση
Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

Γεννήτριες — — — Προστασία και Μέτρηση Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue [V] 690
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui [V] 1000
Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση Uimp [kV] 12
Συχνότητα [Hz] 50 - 60
Πόλοι 3 - 4
Έκδοση Σταθερός-Συρόμενος

ABB Emax 2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
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ABB Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2
Απόδοση/Μεγέθη B C N L B N S H N S H V H V X

Ονομαστικό ρεύμα αδιάλειπτης λειτουργίας Iu @ 40°C

[A] 630 630 250 630 1600 800 250 800 3200 3200 3200 2000 4000 4000 4000
[A] 800 800 630 800 2000 1000 800 1000 4000 4000 4000 2500 5000 5000 5000
[A] 1000 1000 800 1000 1250 1000 1250 3200 6300 6300 6300
[A] 1250 1250 1000 1250 1600 1250 1600 4000
[A] 1600 1600 1250 2000 1600 2000
[A] 1600 2500 2000 2500
[A] 2500

Ονομαστικό ρεύμα ουδέτερου αγωγού για 4-πολικούς διακόπτες [%Iu] 100 100 100 50-100

Ονομ. ικανότητα απόζευξης μέγιστου βραχυκυκλώματος, Icu
400-415 V [kA] 42 50 66 150 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 200
690 V [kA] 42 42 50 60 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120

Ονομ. ικανότητα απόζευξης βραχυκυκλώματος σε λειτουργία, Ics [%Icu] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου, Icw (1s) [kA] 42 42 50 15 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120
Κατηγορία χρήσης (σύμφωνα με το IEC 60947-2) B B B A B B B B B B B B B B B

Διαστάσεις
H - Σταθερός / Συρόμενος [mm] 296 / 363.5 371 / 425 371 / 425 371 / 425
D - Σταθερός / Συρόμενος [mm] 183 / 271 270 / 383 270 / 383 270 / 383
W - Σταθερός 3p / 4p (4p Fs)                                             
W - Συρόμενος 3p / 4p (4p Fs)

[mm]
210 / 280                                
278 / 348

276 / 366                              
317 / 407

384 / 510                                 
425 / 551

762 / 888 (1014)                       
803 / 929 (1069)

Διαθέσιμες εκδόσεις

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος @ 690-1150 V AC • • •
Αποζεύκτες @ 690-1150 V AC, 1000 V DC • • • •
Φορείο • • • •
Γειωτής με δυνατότητα ζεύξης • • • •
Φορείο γειωτή • • • •

Μονάδες προστασίας Ekip Dip Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Εφαρμογές

Διανομή Προστασία Προστασία και Μέτρηση
Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

— —

Έλεγχος ενέργειας — Προστασία και Μέτρηση
Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

Προστασία και Μέτρηση
Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου

Γεννήτριες — — — Προστασία και Μέτρηση Προστασία, Μέτρηση και Αναλυτής 
Δικτύου
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Οι αυτόματοι διακόπτες ανοιχτού τύπου Emax 2 καθώς και 
τα εξαρτήματά τους, είναι σχεδιασμένοι, κατασκευασμένοι 
και δοκιμασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 
60947, ΕΝ 60947, CEI EN 60947 και IEC 61000 όπως και με 
τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης (LVD) Νο.2006/95/EC

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) No.2004/108/EC

Έχουν επίσης πιστοποιηθεί από τους μεγαλύτερους 
νηογνώμονες παγκοσμίως όπως: RINA, Lloyd’s Register 
of shipping, ABS Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Det 
Norske Veritas, Russian Maritime Register of shipping και 
CCS & NKK.

Οι διακόπτες της σειράς Emax 2, συμπεριλαμβάνουν στην 
γκάμα τους εκδόσεις που είναι εναρμονισμένες με το 
Αμερικανικό πρότυπο UL 1066, το Ρωσικό οργανισμό GOST 
(Russia Certificate of Conformity), ενώ διαθέτουν και το 
πιστοποιητικό CCC (China Compulsory Certification).

Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα
Εγκρίσεις και πιστοποιητικά

Scatto da realizzare - 
Laboratorio
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Εξαρτήματα

Αυτόματοι 
Διακόπτες Ισχύος

Αποζεύκτες Λοιπές εκδόσεις

Ε1.2 Ε2.2-4.2 
-Ε6.2

Ε1.2 Ε2.2-4.2 
-Ε6.2

CS 
(φορείο)

MT 
(φορείο 
γειωτή)

MTP       
(γειωτής με 
δυνατότητα 
ζεύξης)

E2.2-E4.2-E6.2

Σήμανση
Βοηθητικές επαφές ανοίγματος/κλεισίματος – AUX 4Q ● / ●● ● / ●● ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - - 

Βοηθητικές επαφές ανοίγματος/κλεισίματος – AUX 6Q ❍ / ❍❍ - ❍ / ❍❍ - - -

Βοηθητικές επαφές ανοίγματος/κλεισίματος – AUX 15Q ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -

Βοηθητικές επαφές θέσης AUP ● ● ● ● ● ● ●

Βοηθητική επαφή ένδειξης ετοιμότητας για ζεύξη - RTC ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍

TU Reset: μηχανική επαναφορά απόζευξης της μονάδας 
προστασίας ● / ●● ● / ●● - - - - -

Βοηθητική επαφή ενεργοποίησης της μονάδας προστασίας 
Ekip – S51 ● / ●● ● / ●● - - - - -

Βοηθητικές επαφές τανισμένων ελατηρίων – S33 M/2          
(για διακόπτες εφοδιασμένους με κινητήρα) ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -

Έλεγχος
Πηνίο εργασίας/ζεύξης – YO/YC ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -
2ο πηνίο εργασίας/ζεύξης – YO2/YC2 ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -

Πηνίο έλλειψης τάσης - YU ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -

Εξωτερική συσκευή με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 
στο πηνίο έλλειψης τάσης  UVD ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -

Κινητήρας - Μ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - -
Επαναφορά (reset) από απόσταση – YR ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - - - -
Μονάδα δοκιμής ορθής λειτουργίας πηνίων εργασίας / 
ζεύξης – YO/YC Test Unit ❍ / ● ❍ / ● ❍ / ● ❍ / ● ●

Ασφάλεια
Κλειδί και λουκέτο στην ανοιχτή θέση – KLC και PLC ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ -
Κλειδί και λουκέτο στη θέση “Εκτός” (racked – out) – Test – 
Εντός (racked – in)

● ❍❍ ● ❍❍ ❍❍ ❍❍ ❍❍

Κλειδί για προστατευτικά διαφράγματα - SL ● ● ● ● ● ● ●

Εξωτερικό κλειδί για προστατευτικά διαφράγματα (SLE) - ● - ● - - -
Κλειδαριά που απαγορεύει την κίνηση του κινητού μέρους του 
διακόπτη “Εντός” ή “Εκτός” με ανοιχτή την πόρτα του πίνακα - ● - ● - - ❍❍

Κλειδαριά αποτροπής ανοίγματος της πόρτας του πίνακα 
όταν ο διακόπτης είναι “Εντός” ή σε θέση δοκιμής “Test” - ● - ● - - ●

Κλειδί για απαγόρευση ανοίγματος της πόρτας του πίνακα 
όταν ο διακόπτης είναι κλειστός (ΟΝ) - DLC ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - ❍❍

Κλειδί μη εισαγωγής του διακόπτη ● / ●● ● / ●● ● / ●● ● / ●● - - ●●

Μηχανικός μετρητής αριθμού χειρισμών - MOC ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - ❍❍

Προστασία
Κάλυμμα προστασίας μπουτόν - PBC ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - ❍❍

Προστατευτικό πλαίσιο  ΙΡ 30 ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● - - ● / ●

Προστατευτικό κάλυμμα  ΙΡ 54 ❍ / ● ❍ / ● ❍ / ● ❍ / ● - - ●

Κάλυμμα ακροδεκτών – HTC/LTC ❍ / ❍❍ - - - - - -
Διαχωριστικά φάσεων – PB ❍ / ❍❍ - - - - - -

Συνδέσεις
Πίσω ακροδέκτες ❍ ● ❍ ● - - ●

Εμπρόσθιοι ακροδέκτες ● ❍ ● ❍ - - ❍

Λοιπές διατάξεις ❍ / ● ❍ / ● ❍ / ● ❍ / ● - - ●

Μανδαλώσεις
Μηχανική μανδάλωση - ΜΙ ❍ / ❍❍ / ● ❍ / ❍❍ / ● ❍ / ❍❍ / ● ❍ / ❍❍ / ● - - ❍❍

Αυτόματο σύστημα επαγωγής ATS ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ ❍ / ❍❍ - - ❍❍

●     Βασικός εξοπλισμός για σταθερούς διακόπτες                                              
❍     Εξαρτήματα κατόπιν ζήτησης για σταθερούς διακόπτες                                                                                                      
●●  Βασικός εξοπλισμός για κινούμενο μέρος συρόμενων διακοπτών                                                                                                 
❍❍ Εξάρτημα κατόπιν ζήτησης για κινούμενο μέρος συρόμενων 
         διακοπτών                                                                                    
●     Βασικός εξοπλισμός για σταθερό μέρος συρόμενων διακοπτών                                                                                                    
●     Εξάρτημα κατόπιν ζήτησης για σταθερό μέρος



ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.:  210 2891 900
Fax:  210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.:  2310 460 900
Fax:  2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com 

www.abb.gr 
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Επικοινωνήστε μαζί μας

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές 
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του 
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει 
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη 
πληροφοριών σε αυτό.

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το 
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και 
λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει.  
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση 
ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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