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Mylos
Κομψότητα σε εντυπωσιακές γραμμές

Το σπίτι μας είναι ο χώρος που αντανακλά περισσότερο την προσωπικότητά 
μας. Έντονα χρώματα, επιφάνειες από μοναδικά υλικά και υψηλό design 
συνθέτουν ένα παζλ αισθήσεων, που έχει τη δική μας πινελιά. Οι διακόπτες Mylos 
συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια μοναδική εμπειρία ιταλικής φινέτσας.

Εξαιρετικά λεπτά πλαίσια με στρογγυλεμένες ή απόλυτα 
τετράγωνες γωνίες.
Όταν το design ενός διακόπτη συνδυάζει τόσο τέλεια το 
στυλ και τη λειτουργικότητα, το αποτέλεσμα είναι μια σειρά 
που συνυπάρχει αρμονικά με οποιοδήποτε περιβάλλον. Τα 
πλαίσια της σειράς Mylos έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να 
καλύψουν την ανάγκη για καθαρές γραμμές στη διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων. Οι τετραγωνισμένες ακμές προσδίδουν 
ένα μίνιμαλ γραμμικό σχεδιασμό που ταιριάζει σε κάθε 
χώρο, ενώ οι στρογγυλεμένες έχουν ένα λιγότερο τεχνικό 
χαρακτήρα ιδανικό για να αναδείξει τις λεπτομέρειες και την 
αισθητική κάθε δωματίου.

Mylos. Οι λεπτομέρειες που κάνουν 
τη διαφορά. Φωτιζόμενα πλήκτρα 
LED που δίνουν μια εντυπωσιακή 
νότα σε κάθε διακόπτη, φινίρισμα 
από χρώμιο περιμετρικά του 
πλαισίου, εξαιρετικά λεπτός 
σχεδιασμός και επιφάνεια από 
βελούδο Soft Touch για μια μοναδική 
αίσθηση σε κάθε άγγιγμα.
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Πάθος για μοναδικό στυλ

Λεπτός και κομψός σχεδιασμός.
Η διακριτικότητα της νέας σειράς Mylos στηρίζεται στον 
εξαιρετικά λεπτό και κομψό σχεδιασμό των πλαισίων της, τα 
οποία μπορούν να εναρμονιστούν εύκολα με οποιοδήποτε 
χώρο. Επιπλέον, το διακοσμητικό μεταλλικό φινίρισμα 
περιμετρικά του πλαισίου, προσθέτει μια διακριτική αίσθηση 
πολυτέλειας.
 

Φωτιζόμενα πλήκτρα.
Οι μηχανισμοί των διακοπτών Mylos είναι φωτιζόμενοι με 
ενδεικτικά LED σε χρώματα πορτοκαλί, λευκό, κόκκινο και 
πράσινο για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 

Αίσθηση βελούδου σε κάθε άγγιγμα.
Όλα τα πλήκτρα των διακοπτών (σε μαύρο ή λευκό) 
της σειράς Mylos έχουν τη μοναδική αίσθηση βελούδου Soft 
Touch.

Η τελειότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Και στη σειρά Mylos έχει δοθεί μεγάλη 
σημασία στις λεπτομέρειες. 
Φωτιζόμενα πλήκτρα στους διακόπτες, εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός και πλήκτρα με 
απαλή αίσθηση βελούδου είναι μόνο μερικές από αυτές.
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Πλαίσια
Φυσικά υλικά, εξαιρετικός σχεδιασμός, μοναδικά χρώματα

Γυαλί 
– Λευκό σατέν
– Μαύρο σατέν

Μέταλλο
– Πέρλα ματ – Τιτάνιο ματ
– Σαμπάνια ματ – Νικέλιο ματ
– Αλουμίνιο σατέν – Χρυσό σατέν
– Χρώμιο Glossy – Χρυσό Glossy

Πλαίσια από Γυαλί (τετράγωνα).
Το γυαλί είναι ένα ξεχωριστό φυσικό υλικό που εμπνέει έναν 
αέρα πολυτέλειας. Μπορεί να είναι κομψό και διακριτικό 
την ίδια στιγμή. Οι δύο χρωματικοί συνδυασμοί σε λευκό 
και μαύρο σατέν προσδίδουν κύρος και υψηλή αισθητική σε 
κάθε χώρο.

Πλαίσια από Μέταλλο (τετράγωνα και στρογγυλεμένα).
Τα μεταλλικά πλαίσια είναι η πιο διαδεδομένη επιλογή 
για κομψότητα και ανθεκτικότητα. Διατίθενται σε οχτώ 
διαφορετικούς χρωματισμούς σε ματ και glossy αποχρώσεις. 
Επιπλέον, η ειδική κατεργασία του μετάλλου έχει προσδώσει 
στα πλαίσια αυτά μια αίσθηση σατέν σε κάθε άγγιγμα.

Η απεικόνιση όλων των σύγχρονων τάσεων στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων.
Τέσσερα διαφορετικά υλικά σε δυο σχέδια δημιουργούν απεριόριστες επιλογές 
για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.
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Βελούδο Soft Touch
– Λευκό ματ – Λευκό πάγου ματ
– Μαύρο ματ – Ψυχρό γκρι ματ
– Γραφίτης ματ – Ανθρακίτης ματ
– Λευκό με λευκό φινίρισμα 
   (περιμετρικά του πλαισίου)

Γυαλιστερά
– Λευκό Glossy
– Μαύρο Glossy
– Ψυχρό γκρι Glossy
– Λευκό πάγου Glossy

Πλαίσια Soft Touch με βελούδινη υφή (τετράγωνα και 
στρογγυλεμένα).
Η πιο καινοτομική και πρωτόγνωρη αίσθηση που είχατε 
ποτέ. Τα πλαίσια Soft Touch της σειράς Mylos, διαθέτουν 
ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: την αίσθηση απαλότητας και 
βελούδου κάθε φορά που ακουμπάτε την επιφάνειά τους.

Πλαίσια που αστράφτουν (τετράγωνα και στρογγυλεμένα).
Κατασκευασμένα από ειδικές ρυτίνες, τα αστραφτερά 
πλαίσια Mylos αναζωογονούν και ξεχωρίζουν σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον. Αναδεικνύουν φυσικά στοιχεία 
όπως το αλάβαστρο ή ο πάγος και ταιριαζουν απόλυτα σε 
μοντέρνους χώρους με hi-tech διακόσμηση.
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Προσαρμογή σε ειδικές απαιτήσεις
Εξατομικευμένες λύσεις για ξεχωριστές 
περιστάσεις!

Κάθε διακόπτης Mylos μπορεί να γίνει πραγματικά μοναδικός. Με τη δυνατότητα 
της εκτύπωσης του ονόματός σας, της επωνυμίας ή του λογοτύπου της 
επιχείρησής σας επάνω στην επιφάνεια του πλαισίου, μπορείτε να έχετε την 
προσωπική σας υπογραφή παντού.

Εκτύπωση λογοτύπων*.
Λογότυπα, κείμενα και σύμβολα μπορούν να τοποθετηθούν 
επάνω στην επιφάνεια οποιουδήποτε πλαισίου, με μια 
εξειδικευμένη τεχνική εκτύπωσης.

*Η κατασκευή διακοπτών Mylos με εκτύπωση λογοτύπων υπόκειται σε ποσοτικούς περιορισμούς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
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Η απλότητα στην εγκατάσταση είναι ένα από τα σημαντικότερα προνόμια που 
προσφέρει η νέα σειρά Mylos. Μηχανισμοί με επαφές ταχείας σύνδεσης, 
ανεξάρτητη τοποθέτηση και αφαίρεση των μηχανισμών στις βάσεις στήριξης, 
εξαιρετικά μικρός χρόνος εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού.

Απλότητα και ακρίβεια στην εγκατάσταση
Η καινοτομία στα χέρια σας

 Επαφές ταχείας σύνδεσης.
Οι επαφές των μηχανισμών της σειράς Mylos με αυτό 
το σήμα, είναι όλοι ταχείας σύνδεσης, επιτρέποντας την 
τοποθέτηση των καλωδίων στο θάλαμο απλά με το πάτημα 
ενός μπουτόν και χωρίς καθόλου εργαλεία. Άνεση, ασφάλεια 
και εξοικονόμηση χρόνου.



ABB Διακόπτες φωτισμού Mylos  11

Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση μηχανισμών.
Κάθε μηχανισμός της σειράς Mylos, τοποθετείται 
ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο και χωρίς εργαλεία 
επάνω στη βάση στήριξης. Η αφαίρεσή τους γίνεται πάλι 
αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση της βάσης ή 
άλλων εξαρτημάτων και μηχανισμών. Έτσι, εξοικονομείται 
πολύτιμος χρόνος τόσο κατά την πρώτη εγκατάσταση όσο 
και κατά τη συντήρηση.

Φωτισμός με ενδεικτικά LED.
Οι μηχανισμοί της σειράς Mylos είναι φωτιζόμενοι με τη 
χρήση λυχνιών LED (όχι σε όλες τις λειτουργίες).
Καμία περαιτέρω καλωδίωση δεν είναι απαραίτητη παρά 
μόνο η τροφοδοσία του μηχανισμού με φάση ή φάση & 
ουδέτερο (ανάλογα με τη λειτουργία).

Κουμπωτή τοποθέτηση 
μηχανισμών επάνω στη 
βάση στήριξης και κάλυμμα 
με αίσθηση Soft Touch

Μικρές διαστάσεις 
μηχανισμού για ακόμα 

περισσότερο χώρο 
μέσα στο κουτί καλω-

δίωσης

Διπλοί ακροδέκτες 
με μεγάλο θάλαμο
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Λειτουργίες

Συσκευές εντολών
Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο κυ-
κλωμάτων φωτισμού εκτός από τα ρελέ, είναι φωτιζόμενες 
με ενδεικτικό ενσωματωμένο LED. Επιπλέον όλοι οι μηχα-
νισμοί διαθέτουν επαφές ταχείας σύνδεσης για εύκολη και 
γρήγορη εγκατάσταση.

Πρίζες
Διαφορετικές εκδόσεις πριζών με φις 2P+E 10-16 A για τρο-
φοδοσία συσκευών 250 V. Η γκάμα των πριζών της σειράς 
Mylos περιλαμβάνει πρίζες τηλεφώνου και πληροφορικής 
(Cat. 5e & Cat. 6), πρίζες TV/R και SAT διέλευσης ή τερματι-
κές.

Πλήκτρα
Ανταλλακτικά πλήκτρα απλά ή φωτιζόμενα για όλες τις συ-
σκευές ελέγχου, σε διαστάσεις 1 και 1/2 στοιχείου.

Συσκευές προστασίας
Προστασία όλων των ηλεκτρικών συσκευών από υπερφορτί-
σεις, βραχυκυκλώματα και κρουστικές υπερτάσεις αλλά και 
προστασία ανθρώπων από φαινόμενα ηλεκτροπληξίας. 
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Σήμανση 
Μηχανισμοί οπτικής σήμανσης με ενδεικτικά LED αλλά και 
μηχανισμοί κουδουνιών και βομβητών για ηχητική σήμανση.

Συσκευές ελέγχου και αυτοματισμού 
Οι συσκευές ελέγχου και αυτοματισμού χρησιμοποιούνται 
για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας οποιασδήποτε 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, με στόχο την εξασφάλιση 
άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες. Οι ανιχνευτές 
κίνησης ενεργοποιούν αυτόματα το φωτισμό μόνο όταν 
αυτό είναι απαραίτητο ενώ οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες 
και οι χρονοδιακόπτες ενεργοποιούν τα κυκλώματα ψύξης 
και θέρμανσης ανάλογα με την ώρα και τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος.

Βάσεις στήριξης μηχανισμών και πλαισίων 
Στις βάσεις στήριξης προσαρμόζονται οι μηχανισμοί και τα 
πλαίσια της σειράς Mylos και είναι διαθέσιμες για συνδυα-
σμούς 2, 3, 4, 7 και 4+4 στοιχείων.

Πλαίσια 
Η σειρά Mylos διαθέτει 4 εντυπωσιακές κατηγορίες πλαισίων 
οι οποίες μπορούν να ανανεώσουν οποιοδήποτε χώρο. 
Κομψά και εκλεπτυσμένα πλαίσια από μέταλλο ή γυαλί, 
καινοτομικά μοναδικά πλαίσια Soft Touch με βελούδινη υφή 
και εντυπωσιακά πλαίσια με αστραφτερά χρώματα.

Όλα τα προϊόντα της σειράς Mylos, διαθέτουν πιστοποίηση 
IMQ και φέρουν το αντίστοιχο σήμα. Η πιστοποίηση IMQ 
δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν κατασκευστεί σύμφωνα 
με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
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Μηχανισμοί εντολών

Διακόπτες απλοί

2CSY1001SC (71584) 2CSY1001SS (71713) 2CSY1002SC (71585) 2CSY1002SS (71714) 2CSY1001ZC (71586) 2CSY1001ZS (71715)

Διακόπτης απλός 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ.,
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Διακόπτης απλός 2ΣΤ., 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

2CSY1007MC (71615) 2CSY1007MS (71744) 2CSY1007MCU (71617) 2CSY1007MSU (71746)

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. με κλειδί,
16 A - 250 V

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. με κλειδί universal,
16 A - 250 V

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)

Διακόπτες αλέ-ρετούρ

2CSY1003SC (71587) 2CSY1003SS (71716) 2CSY1003ZC (71588) 2CSY1003ZS (71717) 2CSY1010SC (71589) 2CSY1010SS (71718)

Διακόπτης  απλός & αλέ-ρετούρ 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Διακόπτης  απλός & αλέ-ρετούρ 2ΣΤ., 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Διακόπτης  αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

2CSY1010ZC (71590) 2CSY1010ZS (71719) 2CSY1011MC (71591) 2CSY1011MS (71720)

Διακόπτης  αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 2ΣΤ., 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Διακόπτης ρολών 3 θέσεων με κεντρικό OFF 1ΣΤ., 
10 A - 250 V,

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Οι φωτιζόμενοι μηχανισμοί δεν περιλαμβάνουν λυχνίες. Η παραγγελία των λυχνιών γίνεται ξεχωριστά.
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Μπουτόν

2CSY1005SC (71594) 2CSY1005SS (71723) 2CSY1016MC (71595) 2CSY1016MS (71724) 2CSY1017MC (71596) 2CSY1017MS (71725)

Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NC, 
16 A - 250 V

Μπουτόν 2πλό NO+NO 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

2CSY1018MC (71597) 2CSY1018MS (71726)

Μπουτόν 2πλό με μανδάλωση NO+NO 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

2CSY1020MC (71598) 2CSY1020MS (71727) 2CSY1021MC (71599) 2CSY1021MS (71728)

Μπουτόν απλό με κορδόνι (2,25 m) 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό με κορδόνι (2,25 m) 1ΣΤ., 1NC, 
16 A - 250 V

2CSY1022MC (71600) 2CSY1022MS (71729) 2CSY1023MC (71601) 2CSY1023MS (71730)

Μπουτόν απλό με σύμβολο ON 1ΣΤ., 1NO+1NC, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό με σύμβολο OFF 1ΣΤ., 1NO+1NC, 
16 A - 250 V

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Οι φωτιζόμενοι μηχανισμοί δεν περιλαμβάνουν λυχνίες. Η παραγγελία των λυχνιών γίνεται ξεχωριστά.
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Μηχανισμοί εντολών

Μπουτόν

2CSY1028MC (71602) 2CSY1028MS (71731) 2CSY1029MC (71603) 2CSY1029MS (71732) 2CSY1030MC (71604) 2CSY1030MS (71733)

Μπουτόν απλό με σύμβολο κουδούνι 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό με σύμβολο κλειδί 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό κλιμακοστασίου 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V

2CSY1008MC (71616) 2CSY1008MS (71745) 2CSY1008MCU (71618) 2CSY1008MSU (71747)

Μπουτόν 2πολικό με κλειδί 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν 2πολικό με κλειδί universal 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)

Ρελέ

2CSY1012MC (71592) 2CSY1012MS (71721) 2CSY1014MC (71593) 2CSY1014MS (71722)

Ρελέ καστάνιας 1 επαφής 1ΣΤ., 
10 A - 230 V 

Ρελέ τηλεχειρισμού 1 επαφής 1ΣΤ., 
10 A - 230 V 

Πρότυπα: CEI 23-9/CEI 23-62 (EN 60669-1/EN 60669-2-2)
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Οι φωτιζόμενοι μηχανισμοί δεν περιλαμβάνουν λυχνίες. Η παραγγελία των λυχνιών γίνεται ξεχωριστά.
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Μηχανισμοί εντολών φωτιζόμενοι με ενσωματωμένο LED

Διακόπτες με ενσωματωμένο LED

2CSY1004FC (71605) 2CSY1004FS (71734) 2CSY1006MC (71606) 2CSY1006MS (71735) 2CSY1006FC (71607) 2CSY1006FS (71736)

Διακόπτης απλός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ.,
16 A - 250 V
(φωτισμός προσανατολισμού)

Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ.,
16 A - 250 V
(φωτισμός ένδειξης λειτουργίας)

Μπουτόν με ενσωματωμένο LED

2CSY1015FC (71608) 2CSY1015FS (71737) 2CSY1024MC (71609) 2CSY1024MS (71738) 2CSY1025MC (71610) 2CSY1025MS (71739)

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED κόκκινο 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED πράσινο 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

2CSY1026MC (71611) 2CSY1026MS (71740) 2CSY1027MC (71612) 2CSY1027MS (71741)

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED πορτοκαλί 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED λευκό 1ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

2CSY1031MC (71613) 2CSY1031MS (71742) 2CSY1032MC (71614) 2CSY1032MS (71743)

Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 2ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 3ΣΤ., 1NO, 
16 A - 250 V

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Καλύμματα μηχανισμών 1 στοιχείου

2CSY1501MC (71619) 2CSY1501MS (71748) 2CSY1502MC (71620) 2CSY1502MS (71749) 2CSY1503MC (71621) 2CSY1503MS (71750)

Κάλυμμα απλού 1ΣΤ. Κάλυμμα απλού με σύμβολο νοσοκομείο 1ΣΤ. Κάλυμμα απλού με σύμβολο λαμπτήρα 1ΣΤ.

2CSY1504MC (71622) 2CSY1504MS (71751) 2CSY1505MC (71623) 2CSY1505MS (71752) 2CSY1506MC (71624) 2CSY1506MS (71753)

Κάλυμμα απλού με σύμβολο dimmer 1ΣΤ. Κάλυμμα απλού με σύμβολο ανεμιστήρα 1ΣΤ. Κάλυμμα απλού με σύμβολο τηλέφωνο 1ΣΤ.

2CSY1507MC (71625) 2CSY1507MS (71754) 2CSY1508MC (71626) 2CSY1508MS (71755)

Κάλυμμα απλού με σύμβολο άνοιγμα πόρτας 1ΣΤ. Κάλυμμα απλού με σύμβολο κλείσιμο πόρτας 1ΣΤ.

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)

2C
S

Y1
50

1M
C

2C
S

Y1
50

1M
S

2C
S

Y1
50

2M
C

2C
S

Y1
50

3M
C

2C
S

Y1
50

3M
S

2C
S

Y1
50

2M
S

2C
S

Y1
50

4M
C

2C
S

Y1
50

4M
S

2C
S

Y1
50

5M
C

2C
S

Y1
50

6M
C

2C
S

Y1
50

6M
S

2C
S

Y1
50

5M
S

2C
S

Y1
50

7M
C

2C
S

Y1
50

7M
S

2C
S

Y1
50

8M
C

2C
S

Y1
50

8M
S

Καλύμματα
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Καλύμματα μηχανισμών 1/2 στοιχείου

2CSY1511MC (71627) 2CSY1511MS (71756) 2CSY1513MC (71628) 2CSY1513MS (71757) 2CSY1514MC (71629) 2CSY1514MS (71758)

Κάλυμμα απλού 1/2ΣΤ. Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό κόκκινο 1/2ΣΤ. Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό πράσινο 1/2ΣΤ.

2CSY1515MC (71630) 2CSY1515MS (71759) 2CSY1516MC (71631) 2CSY1516MS (71760) 2CSY1517MC (71632) 2CSY1517MS (71761)

Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό πορτοκαλί 1/2ΣΤ. Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό διάφανο 1/2ΣΤ. Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό μπλε 1/2ΣΤ.

2CSY1518MC (71633) 2CSY1518MS (71762) 2CSY1519MC (71634) 2CSY1519MS (71763) 2CSY1520MC (71635) 2CSY1520MS (71764)

Κάλυμμα με βελάκι επάνω/κάτω 1/2ΣΤ. Κάλυμμα με βελάκι δεξιά/αριστερά 1/2ΣΤ. Κάλυμμα με σύμβολο πόρτα ανοιχτή 1/2ΣΤ.

2CSY1521MC (71636) 2CSY1521MS (71765)

Κάλυμμα με σύμβολο πόρτα κλειστή 1/2ΣΤ.

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Πρίζες

Πρίζες ιταλικού και γερμανικού προτύπου

2CSY1103MC (71638) 2CSY1103MS (71767) 2CSY1104MR (71639)

Πρίζα 2P+E Τύπου P17/11 1ΣΤ., 
10/16 A - 250 V

Πρίζα 2P+E Τύπου P17/11 1ΣΤ., 
10/16 A - 250 V

 

Πρίζες ασφαλείας γερμανικού/ιταλικού προτύπου

2CSY1108MC (71642) 2CSY1108MS (71768) 2CSY1114MR (71647)

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30 2ΣΤ.,
16 A - 250 V

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30 2ΣΤ.,
16 A - 250 V

2CSY1160MC (74953) 2CSY1160MS (74961)

Φορτιστής USB, 650 mA, με ακροδέκτη USB type A, 
τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz, τάση εξόδου 5 V DC

Πρότυπα: 
Πρίζες P11, P17/11 e P30: CEI 23-50 (IEC 60884-1)
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Καλώδιο USB 
αρσενικό type A.  

Οι ρευματοδότες (πρίζες) της σειράς Mylos είναι πλήρως συμμορφωμένοι με 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν αριθμό καταχώρισης και σήμα 
συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΥΑ 529/2000 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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Ειδικές λειτουργίες

2CSY1113MC (71650) 2CSY1113MS (71770)

Πρίζα ξυρίσματος με Μ/Σ απομόνωσης 3ΣΤ., 
230 V - 50/60 Hz (πρίζα 2P Τύπου P11)

Πρότυπα: EN 61558-2-5 / EN 61000-3-2 /EN 55014-1 /EN 55014-2

Πρίζες TV/SAT    

2CSY1118MC (71651) 2CSY1118MS (71771) 2CSY1132MC (71652) 2CSY1132MS (71772) 2CSY1136MC (71653) 2CSY1136MS (71773)

Πρίζα TV/SAT τερματική 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm, 
με διέλευση ρεύματος

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm, 
απώλειες σήμ. 7 dB

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm, 
απώλειες σήμ. 10 dB

2CSY1137MC (71654) 2CSY1137MS (71774) 2CSY1140MC (71655) 2CSY1140MS (71775) 2CSY1133MC (71656) 2CSY1133MS (71776)

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm, 
απώλειες σήμ. 14 dB

Πρίζα TV/SAT τερματική 1ΣΤ., 
θηλυκό φις F, 
με διέλευση ρεύματος

Πρίζα TV/SAT τερματική 2πλή 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F

2CSY1130MC (71658) 2CSY1130MS (71777) 2CSY1131MC (71659) 2CSY1131MS (71778) 2CSE1610EL (71660)

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 2πλή 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F, 
απώλειες σήμ. 10 dB

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 2πλή 1ΣΤ., 
αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F, 
απώλειες σήμ. 14 dB

Τερματική αντίσταση 
75 Ohm

Πρότυπα: EN 60728-11/EN 50083-2/EN 60728-4
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Πρίζες τηλεφώνου και πληροφορικής

2CSY1121MC (71661) 2CSY1121MS (71779)

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 1ΣΤ.

2CSY1124MC (71663) 2CSY1124MS (71781) 2CSY1125MC (71664) 2CSY1125MS (71782) 2CSY1127MC (71665) 2CSY1127MS (71783)

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 5e, UTP 
(μη θωρακισμένη)

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 5e, FTP 
(θωρακισμένη)

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 6, UTP 
(μη θωρακισμένη)

2CSY1128MC (71666) 2CSY1128MS (71784) 2CSY1135MC (71667) 2CSY1135MS (71785)

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 6, FTP 
(θωρακισμένη)

Αντάπτορας RJ45 
Keystone για Modular jacks

Πρότυπα:
Πρίζες τηλεφώνου: ISO 11801
Πρίζες πληροφορικής (δικτύου): EN 50173, ISO 11801, EIA/TIA 568A
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Συσκευές προστασίας

Ασφαλειοθήκες και περιοριστές υπερτάσεων

2CSY1301MC (71668) 2CSY1301MS (71786) 2CSY1302MC (71669) 2CSY1302MS (71787)

Ασφαλειοθήκη 1ΣΤ., φυσίγγια διαστ. 3x32 mm, 16 A Απαγωγός υπερτάσεων 75 J, 250 V

Πρότυπα:Ασφαλειοθήκες EN 60269, απαγωγός υπερτάσεων EN 60099-4

Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας

2CSY1304MC (71670) 2CSY1304MS (71788) 2CSY1305MC (71671) 2CSY1305MS (71789) 2CSY1306MC (71672) 2CSY1306MS (71790)

Μικροαυτόματος με θερμική και μαγνητική προστασία 
1ΣΤ., 1P+N, C6, 1,5 kA

Μικροαυτόματος με θερμική και μαγνητική προστασία 
1ΣΤ., 1P+N, C10, 3 kA

Μικροαυτόματος με θερμική και μαγνητική προστασία 
1ΣΤ., 1P+N, C16, 3 kA

2CSY1307MC (71673) 2CSY1307MS (71791) 2CSY1308MC (71674) 2CSY1308MS (71792) 2CSY1309MC (71675) 2CSY1309MS (71793)

Μικροαυτόματος και διακόπτης διαρροής 
(θερμομαγνητική και διαφορική προστασία) 2ΣΤ., 1P+N, 
C6, 10 mA,  1,5 kA

Μικροαυτόματος και διακόπτης διαρροής 
(θερμομαγνητική και διαφορική προστασία) 2ΣΤ., 1P+N, 
C10, 10 mA,  3 kA

Μικροαυτόματος και διακόπτης διαρροής 
(θερμομαγνητική και διαφορική προστασία) 2ΣΤ., 1P+N, 
C16, 10 mA,  3 kA

Πρότυπα: 
Μικροαυτόματος (θερμική και μαγνητική προστασία): CEI 23-3 (EN 60898)
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Οπτική σήμανση

2CSY1310MC (71676) 2CSY1310MS (71794) 2CSY1311MC (71677) 2CSY1311MS (71795) 2CSY1312MC (71678) 2CSY1312MS (71796)

Ενδεικτική λυχνία πορτοκαλί 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Ενδεικτική λυχνία λευκή 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Ενδεικτική λυχνία κόκκινη 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

2CSY1313MC (71679) 2CSY1313MS (71797)

Ενδεικτική λυχνία πράσινη 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)

Ακουστική σήμανση

2CSY1317MC (71680) 2CSY1317MS (71798) 2CSY1318MC (71681) 2CSY1318MS (71799) 2CSY1321MC (71682) 2CSY1321MS (71800)

Κουδούνι 12 V 1ΣΤ., 
ισχύς 5 VA, 
80 dB

Κουδούνι 230 V 1ΣΤ., 
ισχύς 8 VA, 
80 dB

Βομβητής 12 V 1ΣΤ., 
ισχύς 5 VA, 
70 dB

2CSY1322MC (71683) 2CSY1322MS (71801)

Βομβητής 230 V 1ΣΤ., 
ισχύς 8 VA, 
80 dB

Πρότυπα: EN 60065/EN 50081-1/EN 50082-1
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Συσκευές ελέγχου και αυτοματισμού

Θερμοστάτες

2CSY1201MC (71684) 2CSY1201MS (71802) 2CSY1202MC (71685) 2CSY1202MS (71803)

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, οθόνη LCD, 3ΣΤ., 
Μπαταρία 1,5 V AA

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με 3 επίπεδα 
θερμοκρασίας, οθόνη LCD, 3ΣΤ., 
Μπαταρία 1,5 V AA

2CSY1201XC (71686) 2CSY1201XS (71804) 2CSY1202XC (71687) 2CSY1202XS (71805)

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος 
θερμοστάτης, οθόνη LCD, 2ΣΤ., 
Τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος 
θερμοστάτης με 3 επίπεδα θερμοκρασίας, 
οθόνη LCD, 2ΣΤ., 
Τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz

Πρότυπα: EN 60730-1/EN 60730-2-7/EN 60730-2-9

Ρυθμιστές φωτεινότητας (Dimmer)

2CSY1205MC (71688) 2CSY1205MS (71806) 2CSY1206MC (71689) 2CSY1206MS (71807) 2CSY1207MC (71690) 2CSY1207MS (71808)

Ηλεκτρονικός ροοστάτης περιστροφικός πυρακτώσεως 
1ΣΤ., 
100-500 W, 
230 V - 50/60 Hz

Ηλεκτρονικός ροοστάτης μπουτόν 1ΣΤ.,  
60-500 W (60-500 VA), 
230 V - 50/60 Hz

Ηλεκτρονικός ροοστάτης αλέ-ρετούρ περιστροφικός 
πυρακτώσεως 1ΣΤ., 
100-500 W, 
230 V - 50/60 Hz

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Συσκευές ελέγχου και αυτοματισμού

Ανιχνευτές αερίων   

2CSY1210MC (71691) 2CSY1210MS (71809)

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής φυσικού αερίου
1 επαφή NO/NC 6 A (AC1)/2 A (AC15) - 250 V
Τροφοδοσία 230 V - 50 Hz

2CSY1211MC (71692) 2CSY1211MS (71810)

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής υγραερίου (LPG)
1 επαφή NO/NC 6 A (AC1)/2 A (AC15) - 250 V
Τροφοδοσία 230 V - 50 Hz

Πρότυπα: CEI 216-8 /EN 50270

Φωτισμός ασφαλείας (έκτακτης ανάγκης)

2CSY1214MC (71693) 2CSY1214MS (71811) 2CSY1303MC (71694)

Φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας 4,5 h. 
Χρόνος φόρτισης 10-20 h.

Φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας 3 h. 
Χρόνος φόρτισης 12 h.

Πρότυπα: EN 60598-1/EN 60598-2
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Ανιχνευτές κίνησης / Καρτοδιακόπτες

2CSY1216MC (71695) 2CSY1216MS (71812) 2CSY1217MC (71696) 2CSY1217MS (71813) 2CSE1217EL (71698) 2CSY1426MC (71697) 2CSY1426MS (71814)

Ανιχνευτής κίνησης IR 2ΣΤ., 
ρύθμιση φωτεινότητας και διάρκειας 
ενεργοποίησης φωτισμού

Δέκτης υπερύθρων IR 
(συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο)
1 κανάλι, 230 V

Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων IR 
6 κανάλια, 3 bands

Καρτοδιακόπτης με ενδεικτικό 2ΣΤ.

Πρότυπα: 
Ανιχνευτές κίνησης IR: EN 60669-1/EN 60669-2-1.
Δέκτες υπερύθρων IR: EN 60669-1/EN 60669-2-1/EN 60669-2-2.
Τηλεχειριστήριο IR: EN 50082-1
Διακόπτης: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Εξαρτήματα εγκατάστασης

Τυφλά καλύμματα

2CSY1601MC (71699) 2CSY1601MS (71815) 2CSY1600MC (71700) 2CSY1600MS (71816) 2CSY1606MC (71701) 2CSY1606MS (71817)

Τυφλό κάλυμμα 1ΣΤ. Τυφλό κάλυμμα 1/2ΣΤ. Τυφλό κάλυμμα 1ΣΤ., Φ 11,50 mm

Βάσεις στήριξης

2CSY1602MY (71702) 2CSY1612MY (71703) 2CSY1603MY (71704)

Βάση στήριξης 2ΣΤ., με βίδες, για κουτιά με απόσταση 
60 mm ή 56x56 mm

Βάση στήριξης 2ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (60 mm)
 

Βάση στήριξης 3ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (83,55 mm)

2CSY1604MY (71705) 2CSY1607MY (71706) 2CSY1608MY (71707)

Βάση στήριξης 4ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (108 mm) Βάση στήριξης 7ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (100 mm) Βάση στήριξης 4+4ΣΤ., για στρογγυλά 
κουτιά (108 mm)

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)

LED

2CSY1632MY (71708) 2CSY1633MY (71709) 2CSY1609MY (71710) 2CSY1622MY (71711) 2CSY1624MY (71712)

LED Λευκό για απλούς 
φωτιζόμενους διακόπτες, 
250 V

LED Λευκό για 2πολικούς 
διακόπτες και ρολών 
φωτιζόμενους, 250 V

LED Λευκό 9 V LED Λευκό 12 V LED Λευκό 24 V
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Ενδεικτικά LED

Φωτισμός ένδειξης λειτουργίαςΦωτισμός προσανατολισμού  
(μόνιμα ON)

Φωτισμός προσανατολισμού στο σκοτάδι
Οι μηχανισμοί ελέγχου της σειράς Mylos φωτίζονται συνεχώς από το ενδεικτικό LED, μέχρι ο 
χρήστης να ενεργοποιήσει το φωτιστικό σώμα. Τότε, το LED του διακόπτη απενεργοποιείται 
και ανάβει το φως του δωματίου. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται φωτισμός προσανατολισμού 
και επιτυγχάνεται με τα ανταλλακτικά LED 2CSY1632MY και 2CSY1633MY.

Αντίθετα, στην περίπτωση του φωτισμού ένδειξης λειτουργίας, το ενσωματωμένο LED είναι 
μόνιμα απενεργοποιημένο και ανάβει μόνο όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει το φως του 
δωματίου. Έτσι, υπάρχει οπτική ένδειξη στον διακόπτη ότι το φως είναι ενεργοποιημένο.

Διπολικός διακόπτης φωτιζόμενος
2CSY1006MC/S
Λειτουργία μόνιμα ΟΝ, μηχανισμός με 
ενσωματωμένο LED.

Διπολικός διακόπτης φωτιζόμενος
2CSY1006FC/S
Ένδειξη λειτουργίας, μηχανισμός με 
ενσωματωμένο LED.

N
L

L
N

Οι παραπάνω περιπτώσεις αναφέρονται σε 2πολικούς μηχανισμούς που διαθέτουν 
ενσωματωμένα ενδεικτικά LED (2CSY1006MC/S και 2CSY1006FC/S). Για την περίπτωση 
του φωτισμού ένδειξης λειτουργίας είναι υποχρεωτική η χρήση 2πολικού διακόπτη και η 
παρουσία ουδετέρου αγωγού Ν (βλέπε παραπάνω σχήμα). 
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Φωτιζόμενοι μηχανισμοί Mylos με ανταλλακτικό LED (plug-in)
Στη σειρά Mylos διατίθενται 2 τύποι φωτιζόμενων μηχανισμών: με ανταλλακτικό LED (plug-in) 
και με ενσωματωμένο LED. Στο σχήμα που ακολουθεί, φαίνεται η τοποθέτηση του 
ανταλλακτικού LED στο εσωτερικό του διακόπτη. 
Με αυτούς τους φωτιζόμενους μηχανισμούς διευκολύνεται ο εντοπισμός του διακόπτη τη 
νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Φωτιζόμενοι μηχανισμοί Mylos με ενσωματωμένο LED
Μηχανισμοί που διατίθενται με ενσωματωμένο το ενδεικτικό LED. Εύκολη εγκατάσταση των 
μηχανισμών χωρίς καμία ανάγκη περαιτέρω καλωδίωσης.
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Ενδεικτικά LED

Λευκό Μαύρο Περιγραφή Τύπος LED Δυνατότητες συνδυασμών

Κλασσικοί μηχανισμοί Ανταλλακτικό LED (plug-in) 230 V

Φωτισμός 
προσαν/σμού 

(σκοτάδι)

Φωτισμός 
ένδειξης 

λειτουργίας

Φωτισμός 
προσαν/σμού  
(μόνιμα ON)

2CSY1011MC 2CSY1011MS
Διακόπτης ρολών 3 θέσεων με κεντρικό 
OFF 1ΣΤ.

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1016MC 2CSY1016MS Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NC 2CSY1632MY ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

2CSY1017MC 2CSY1017MS Μπουτόν 2πλό NO+NO 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1018MC 2CSY1018MS Μπουτόν 2πλό με μανδάλωση NO+NO 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1022MC 2CSY1022MS
Μπουτόν απλό με σύμβολο ON 1ΣΤ., 
1NO+1NC

2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1023MC 2CSY1023MS
Μπουτόν απλό με σύμβολο OFF 1ΣΤ., 
1NO+1NC

2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1008MC 2CSY1008MS Μπουτόν 2πολικό με κλειδί 1ΣΤ., 1NO ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1028MC 2CSY1028MS Μπουτόν απλό με σύμβολο κουδούνι 1ΣΤ. 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1029MC 2CSY1029MS Μπουτόν απλό με σύμβολο κλειδί 1ΣΤ. 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1030MC 2CSY1030MS Μπουτόν απλό κλιμακοστασίου 1ΣΤ. 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Μηχανισμοί με επαφές ταχείας σύνδεσης Ανταλλακτικό LED (plug-in) 230 V

2CSY1001SC 2CSY1001SS Διακόπτης απλός 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1002SC 2CSY1002SS Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1001ZC 2CSY1001ZS Διακόπτης απλός 2ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1003SC 2CSY1003SS Διακόπτης  απλός & αλέ-ρετούρ 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1003ZC 2CSY1003ZS Διακόπτης  απλός & αλέ-ρετούρ 2ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1010SC 2CSY1010SS Διακόπτης  αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1010ZC 2CSY1010ZS Διακόπτης  αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 2ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1005SC 2CSY1005SS Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NO ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Μηχανισμοί φωτιζόμενοι με ενσωματωμένο LED (230 V) Ενσωματωμένο LED

2CSY1004FC 2CSY1004FS Διακόπτης απλός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ.

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1006MC 2CSY1006MS Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με LED ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

2CSY1006FC 2CSY1006FS
Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με LED 
1ΣΤ.

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

2CSY1015FC 2CSY1015FS Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 1ΣΤ.

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1024MC 2CSY1024MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED κόκκινο 
1ΣΤ.

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1025MC 2CSY1025MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED πράσινο 
1ΣΤ., 1NO

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1026MC 2CSY1026MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 
πορτοκαλί 1ΣΤ.

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1027MC 2CSY1027MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED λευκό 
1ΣΤ., 1NO

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1031MC 2CSY1031MS
Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 
2ΣΤ., 1NO

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1032MC 2CSY1032MS
Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 
3ΣΤ., 1NO

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

Μηχανισμοί ενδεικτικής λυχνίας με ενσωματωμένο LED (230 V) Ενσωματωμένο LED

2CSY1310MC 2CSY1310MS
Ενδεικτική λυχνία πορτοκαλί 1ΣΤ. (λυχνία 
LED περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1311MC 2CSY1311MS
Ενδεικτική λυχνία λευκή 1ΣΤ. (λυχνία LED 
περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1312MC 2CSY1312MS
Ενδεικτική λυχνία κόκκινη 1ΣΤ. (λυχνία LED 
περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1313MC 2CSY1313MS
Ενδεικτική λυχνία πράσινη 1ΣΤ. (λυχνία 
LED περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)
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Συναρμολόγηση διακοπτών

Σύνθεση ενός διακόπτη Mylos (χωνευτό κουτί, βάση στήριξης, μηχανισμός, πλαίσιο)

Αντικατάσταση καλυμμάτων

Προσαρμογή καλύμματοςΠροσαρμογή καλύμματος

Αφαίρεση καλύμματος
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Μοναδικές επιλογές για κάθε χώρο. 
Τα πλαίσια της σειράς Mylos είναι κατασκευασμένα από μοναδικά υλικά, σε ένα 
συνδυασμό υψηλής αισθητικής και σχεδίασης. Πλαίσια με βελούδινη υφή Soft 
Touch, εξαιρετικό design και φινίρισμα που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τα 
πιο απαιτητικά γούστα. 

Διακοσμητικά πλαίσια
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Λευκό Γυαλί (Τετράγωνο)

Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0201QSV 71913

3 στοιχείων 2CSY0301QSV 71914

4 στοιχείων 2CSY0401QSV 71915

Μαύρο Γυαλί (Τετράγωνο)

Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0200QSV 71916

3 στοιχείων 2CSY0300QSV 71917

4 στοιχείων 2CSY0400QSV 71918

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Διακοσμητικά πλαίσια

Πέρλα Ματ (Τετράγωνο) Πέρλα Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0201QLZ 71818 2CSY0201RLZ 71919

3 στοιχείων 2CSY0301QLZ 71819 2CSY0301RLZ 71920

4 στοιχείων 2CSY0401QLZ 71820 2CSY0401RLZ 71921

7 στοιχείων 2CSY0701QLZ 71821 2CSY0701RLZ 71922

4+4 στοιχείων 2CSY0801QLZ 71822 2CSY0801RLZ 71923

Τιτάνιο Ματ (Τετράγωνο) Τιτάνιο Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0200QSZ 71823 2CSY0200RSZ 71924

3 στοιχείων 2CSY0300QSZ 71824 2CSY0300RSZ 71925

4 στοιχείων 2CSY0400QSZ 71825 2CSY0400RSZ 71926

7 στοιχείων 2CSY0700QSZ 71826 2CSY0700RSZ 71927

4+4 στοιχείων 2CSY0800QSZ 71827 2CSY0800RSZ 71928

Σαμπάνια Ματ (Τετράγωνο) Σαμπάνια Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0202QSZ 71828 2CSY0202RSZ 71929

3 στοιχείων 2CSY0302QSZ 71829 2CSY0302RSZ 71930

4 στοιχείων 2CSY0402QSZ 71830 2CSY0402RSZ 71931

7 στοιχείων 2CSY0702QSZ 71831 2CSY0702RSZ 71932

4+4 στοιχείων 2CSY0802QSZ 71832 2CSY0802RSZ 71933

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Νικέλιο Ματ (Τετράγωνο) Νικέλιο Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0203QSZ 71833 2CSY0203RSZ 71934

3 στοιχείων 2CSY0303QSZ 71834 2CSY0303RSZ 71935

4 στοιχείων 2CSY0403QSZ 71835 2CSY0403RSZ 71936

7 στοιχείων 2CSY0703QSZ 71836 2CSY0703RSZ 71937

4+4 στοιχείων 2CSY0803QSZ 71837 2CSY0803RSZ 71938

Αλουμίνιο Σατέν (Τετράγωνο) Αλουμίνιο Σατέν (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0204QLZ 71838 2CSY0204RLZ 71939

3 στοιχείων 2CSY0304QLZ 71839 2CSY0304RLZ 71940

4 στοιχείων 2CSY0404QLZ 71840 2CSY0404RLZ 71941

7 στοιχείων 2CSY0704QLZ 71841 2CSY0704RLZ 71942

4+4 στοιχείων 2CSY0804QLZ 71842 2CSY0804RLZ 71943

Χρυσό Σατέν (Τετράγωνο) Χρυσό Σατέν (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0205QLZ 71843 2CSY0205RLZ 71944

3 στοιχείων 2CSY0305QLZ 71844 2CSY0305RLZ 71945

4 στοιχείων 2CSY0405QLZ 71845 2CSY0405RLZ 71946

7 στοιχείων 2CSY0705QLZ 71846 2CSY0705RLZ 71947

4+4 στοιχείων 2CSY0805QLZ 71847 2CSY0805RLZ 71948

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Χρυσό Glossy (Τετράγωνο) Χρυσό Glossy (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0207QLZ 71853 2CSY0207RLZ 71954

3 στοιχείων 2CSY0307QLZ 71854 2CSY0307RLZ 71955

4 στοιχείων 2CSY0407QLZ 71855 2CSY0407RLZ 71956

7 στοιχείων 2CSY0707QLZ 71856 2CSY0707RLZ 71957

4+4 στοιχείων 2CSY0807QLZ 71857 2CSY0807RLZ 71958

Χρώμιο Glossy (Τετράγωνο) Χρώμιο Glossy (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0206QLZ 71848 2CSY0206RLZ 71949

3 στοιχείων 2CSY0306QLZ 71849 2CSY0306RLZ 71950

4 στοιχείων 2CSY0406QLZ 71850 2CSY0406RLZ 71951

7 στοιχείων 2CSY0706QLZ 71851 2CSY0706RLZ 71952

4+4 στοιχείων 2CSY0806QLZ 71852 2CSY0806RLZ 71953

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Λευκό Ματ (Τετράγωνο) Λευκό Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0224QSP 71893 2CSY0224RSP 71994

3 στοιχείων 2CSY0324QSP 71894 2CSY0324RSP 71995

4 στοιχείων 2CSY0424QSP 71895 2CSY0424RSP 71996

7 στοιχείων 2CSY0724QSP 71896 2CSY0724RSP 71997

4+4 στοιχείων 2CSY0824QSP 71897 2CSY0824RSP 71998

Λευκό Ματ/Λευκό φινίρισμα (Τετράγωνο) Λευκό Ματ/Λευκό φινίρισμα (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0201QWP 71908 2CSY0201RWP 72009

3 στοιχείων 2CSY0301QWP 71909 2CSY0301RWP 72010

4 στοιχείων 2CSY0401QWP 71910 2CSY0401RWP 72011

7 στοιχείων 2CSY0701QWP 71911 2CSY0701RWP 72012

4+4 στοιχείων 2CSY0801QWP 71912 2CSY0801RWP 72013

Μαύρο Ματ (Τετράγωνο) Μαύρο Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0223QSP 71888 2CSY0223RSP 71989

3 στοιχείων 2CSY0323QSP 71889 2CSY0323RSP 71990

4 στοιχείων 2CSY0423QSP 71890 2CSY0423RSP 71991

7 στοιχείων 2CSY0723QSP 71891 2CSY0723RSP 71992

4+4 στοιχείων 2CSY0823QSP 71892 2CSY0823RSP 71993

Πρότυπα:  CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Λευκό πάγου Ματ (Τετράγωνο) Λευκό πάγου Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0221QSP 71878 2CSY0221RSP 71979

3 στοιχείων 2CSY0321QSP 71879 2CSY0321RSP 71980

4 στοιχείων 2CSY0421QSP 71880 2CSY0421RSP 71981

7 στοιχείων 2CSY0721QSP 71881 2CSY0721RSP 71982

4+4 στοιχείων 2CSY0821QSP 71882 2CSY0821RSP 71983

Ψυχρό Γκρι Ματ (Τετράγωνο) Ψυχρό Γκρι Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0222QSP 71883 2CSY0222RSP 71984

3 στοιχείων 2CSY0322QSP 71884 2CSY0322RSP 71985

4 στοιχείων 2CSY0422QSP 71885 2CSY0422RSP 71986

7 στοιχείων 2CSY0722QSP 71886 2CSY0722RSP 71987

4+4 στοιχείων 2CSY0822QSP 71887 2CSY0822RSP 71988

Γραφίτης Ματ (Τετράγωνο) Γραφίτης Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0225QSP 71898 2CSY0225RSP 71999

3 στοιχείων 2CSY0325QSP 71899 2CSY0325RSP 72000

4 στοιχείων 2CSY0425QSP 71900 2CSY0425RSP 72001

7 στοιχείων 2CSY0725QSP 71901 2CSY0725RSP 72002

4+4 στοιχείων 2CSY0825QSP 71902 2CSY0825RSP 72003

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Ανθρακίτης Ματ (Τετράγωνο) Ανθρακίτης Ματ (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0226QSP 71903 2CSY0226RSP 72004

3 στοιχείων 2CSY0326QSP 71904 2CSY0326RSP 72005

4 στοιχείων 2CSY0426QSP 71905 2CSY0426RSP 72006

7 στοιχείων 2CSY0726QSP 71906 2CSY0726RSP 72007

4+4 στοιχείων 2CSY0826QSP 71907 2CSY0826RSP 72008

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Λευκό Glossy (Τετράγωνο) Λευκό Glossy (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0201QLP 71858 2CSY0201RLP 71959

3 στοιχείων 2CSY0301QLP 71859 2CSY0301RLP 71960

4 στοιχείων 2CSY0401QLP 71860 2CSY0401RLP 71961

7 στοιχείων 2CSY0701QLP 71861 2CSY0701RLP 71962

4+4 στοιχείων 2CSY0801QLP 71862 2CSY0801RLP 71963

Μαύρο Glossy (Τετράγωνο) Μαύρο Glossy (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0200QLP 71863 2CSY0200RLP 71964

3 στοιχείων 2CSY0300QLP 71864 2CSY0300RLP 71965

4 στοιχείων 2CSY0400QLP 71865 2CSY0400RLP 71966

7 στοιχείων 2CSY0700QLP 71866 2CSY0700RLP 71967

4+4 στοιχείων 2CSY0800QLP 71867 2CSY0800RLP 71968

Ψυχρό Γκρι Glossy (Τετράγωνο) Ψυχρό Γκρι Glossy (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0202QLP 71868 2CSY0202RLP 71969

3 στοιχείων 2CSY0302QLP 71869 2CSY0302RLP 71970

4 στοιχείων 2CSY0402QLP 71870 2CSY0402RLP 71971

7 στοιχείων 2CSY0702QLP 71871 2CSY0702RLP 71972

4+4 στοιχείων 2CSY0802QLP 71872 2CSY0802RLP 71973

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Λευκό πάγου Glossy (Τετράγωνο) Λευκό πάγου Glossy (Στρογγυλό)

Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

2 στοιχείων 2CSY0203QLP 71873 2CSY0203RLP 71974

3 στοιχείων 2CSY0303QLP 71874 2CSY0303RLP 71975

4 στοιχείων 2CSY0403QLP 71875 2CSY0403RLP 71976

7 στοιχείων 2CSY0703QLP 71876 2CSY0703RLP 71977

4+4 στοιχείων 2CSY0803QLP 71877 2CSY0803RLP 71978

Πρότυπα: CEI 23-9 (EN 60669-1)
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Τιμοκατάλογος & Κωδικοί παραγγελίας

Περιγραφή
Λευκό Μαύρο

Τιμή (€)
Τιμοκαταλόγου 

χωρίς ΦΠΑ
Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

Μηχανισμοί εντολών

Διακόπτης απλός 1ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1001SC 71584 2CSY1001SS 71713 9,85  

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1002SC 71585 2CSY1002SS 71714 16,43  

Διακόπτης απλός 2ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1001ZC 71586 2CSY1001ZS 71715 10,75  

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. με κλειδί, 16 A - 250 V 2CSY1007MC 71615 2CSY1007MS 71744 59,17  

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. με κλειδί universal, 16 A - 250 V 2CSY1007MCU 71617 2CSY1007MSU 71746 59,17  

Διακόπτης  απλός & αλέ-ρετούρ 1ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1003SC 71587 2CSY1003SS 71716 11,91  

Διακόπτης  απλός & αλέ-ρετούρ 2ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1003ZC 71588 2CSY1003ZS 71717 12,99  

Διακόπτης  αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 1ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1010SC 71589 2CSY1010SS 71718 19,22  

Διακόπτης  αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 2ΣΤ., 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1010ZC 71590 2CSY1010ZS 71719 20,73  

Διακόπτης ρολών 3 θέσεων με κεντρικό OFF 1ΣΤ., 10 A - 250 V 2CSY1011MC 71591 2CSY1011MS 71720 27,86  

Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V (ταχείας σύνδεσης) 2CSY1005SC 71594 2CSY1005SS 71723 9,63  

Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NC, 16 A - 250 V 2CSY1016MC 71595 2CSY1016MS 71724 12,21  

Μπουτόν 2πλό NO+NO 1ΣΤ., 16 A - 250 V 2CSY1017MC 71596 2CSY1017MS 71725 19,26  

Μπουτόν 2πλό με μανδάλωση NO+NO 1ΣΤ., 16 A - 250 V 2CSY1018MC 71597 2CSY1018MS 71726 26,49  

Μπουτόν απλό με κορδόνι (2,25 m) 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1020MC 71598 2CSY1020MS 71727 18,06  

Μπουτόν απλό με κορδόνι (2,25 m) 1ΣΤ., 1NC, 16 A - 250 V 2CSY1021MC 71599 2CSY1021MS 71728 18,06  

Μπουτόν απλό με σύμβολο ON 1ΣΤ., 1NO+1NC, 16 A - 250 V 2CSY1022MC 71600 2CSY1022MS 71729 19,57  

Μπουτόν απλό με σύμβολο OFF 1ΣΤ., 1NO+1NC, 16 A - 250 V 2CSY1023MC 71601 2CSY1023MS 71730 19,57  

Μπουτόν απλό με σύμβολο κουδούνι 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1028MC 71602 2CSY1028MS 71731 10,58  

Μπουτόν απλό με σύμβολο κλειδί 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1029MC 71603 2CSY1029MS 71732 10,58  

Μπουτόν απλό κλιμακοστασίου 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1030MC 71604 2CSY1030MS 71733 10,58  

Μπουτόν 2πολικό με κλειδί 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1008MC 71616 2CSY1008MS 71745 59,17  

Μπουτόν 2πολικό με κλειδί universal 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1008MCU 71618 2CSY1008MSU 71747 59,17  

Ρελέ καστάνιας 1 επαφής 1ΣΤ., 10 A - 230 V 2CSY1012MC 71592 2CSY1012MS 71721 33,93  

Ρελέ τηλεχειρισμού 1 επαφής 1ΣΤ., 10 A - 230 V 2CSY1014MC 71593 2CSY1014MS 71722 33,93  

Διακόπτης απλός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ., 16 A - 250 V 2CSY1004FC 71605 2CSY1004FS 71734 17,50  

Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ., 16 A - 250 V, 
(φωτισμός προσανατολισμού)

2CSY1006MC 71606 2CSY1006MS 71735 20,90  

Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με LED 1ΣΤ., 16 A - 250 V, 
(φωτισμός λειτουργίας)

2CSY1006FC 71607 2CSY1006FS 71736 20,90  

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1015FC 71608 2CSY1015FS 71737 17,50  

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED κόκκινο 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1024MC 71609 2CSY1024MS 71738 20,90  

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED πράσινο 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1025MC 71610 2CSY1025MS 71739 20,90  

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED πορτοκαλί 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1026MC 71611 2CSY1026MS 71740 20,90  

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED λευκό 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1027MC 71612 2CSY1027MS 71741 20,90  

Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 2ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1031MC 71613 2CSY1031MS 71742 26,70  

Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 3ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V 2CSY1032MC 71614 2CSY1032MS 71743 26,70  

Καλύμματα

Κάλυμμα απλού 1ΣΤ. 2CSY1501MC 71619 2CSY1501MS 71748 4,17  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο νοσοκομείο 1ΣΤ. 2CSY1502MC 71620 2CSY1502MS 71749 4,73  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο λαμπτήρα 1ΣΤ. 2CSY1503MC 71621 2CSY1503MS 71750 4,73  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο dimmer 1ΣΤ. 2CSY1504MC 71622 2CSY1504MS 71751 4,73  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο ανεμιστήρα 1ΣΤ. 2CSY1505MC 71623 2CSY1505MS 71752 4,73  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο τηλέφωνο 1ΣΤ. 2CSY1506MC 71624 2CSY1506MS 71753 4,73  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο πόρτα ανοιχτή 1ΣΤ. 2CSY1507MC 71625 2CSY1507MS 71754 4,73  

Κάλυμμα απλού με σύμβολο πόρτα κλειστή 1ΣΤ. 2CSY1508MC 71626 2CSY1508MS 71755 4,73  

Κάλυμμα απλού 1/2ΣΤ. 2CSY1511MC 71627 2CSY1511MS 71756 3,23  
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Περιγραφή
Λευκό Μαύρο

Τιμή (€)
Τιμοκαταλόγου 

χωρίς ΦΠΑ
Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό κόκκινο 1/2ΣΤ. 2CSY1513MC 71628 2CSY1513MS 71757 4,73  

Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό πράσινο 1/2ΣΤ. 2CSY1514MC 71629 2CSY1514MS 71758 4,73  

Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό πορτοκαλί 1/2ΣΤ. 2CSY1515MC 71630 2CSY1515MS 71759 4,73  

Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό διάφανο 1/2ΣΤ. 2CSY1516MC 71631 2CSY1516MS 71760 4,73  

Κάλυμμα απλού με ενδεικτικό μπλε 1/2ΣΤ. 2CSY1517MC 71632 2CSY1517MS 71761 4,73  

Κάλυμμα με βελάκι επάνω/κάτω 1/2ΣΤ. 2CSY1518MC 71633 2CSY1518MS 71762 4,73  

Κάλυμμα με βελάκι δεξιά/αριστερά 1/2ΣΤ. 2CSY1519MC 71634 2CSY1519MS 71763 4,73  

Κάλυμμα με σύμβολο πόρτα ανοιχτή 1/2ΣΤ. 2CSY1520MC 71635 2CSY1520MS 71764 4,73  

Κάλυμμα με σύμβολο πόρτα κλειστή 1/2ΣΤ. 2CSY1521MC 71636 2CSY1521MS 71765 4,73  

Πρίζες

Πρίζα 2P+E Τύπου P11 1ΣΤ., 10 A - 250 V 2CSY1101MC 71637 2CSY1101MS 71766 7,18  

Πρίζα 2P+E Τύπου P17/11 1ΣΤ., 10/16 A - 250 V 2CSY1103MC 71638 2CSY1103MS 71767 9,89  

Πρίζα 2P+E Τύπου P17/11 1ΣΤ., 10/16 A - 250 V, κόκκινη 2CSY1104MR 71639 10,54  

Πρίζα 2P+E Τύπου P17/11 1ΣΤ., 10/16 A - 250 V, πράσινη 2CSY1105MV 71640 10,54  

Πρίζα 2P+E Τύπου P17/11 1ΣΤ., 10/16 A - 250 V, πορτοκαλί 2CSY1106MA 71641 10,54  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30 2ΣΤ., 16 A - 250 V 2CSY1108MC 71642 2CSY1108MS 71768 18,06  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30 2ΣΤ., 16 A - 250 V κόκκινη 2CSY1114MR 71647 18,32  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30 2ΣΤ., 16 A - 250 V πράσινη 2CSY1115MV 71648 18,32  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30 2ΣΤ., 16 A - 250 V πορτοκαλί 2CSY1116MA 71649 18,32  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30/17 2ΣΤ., 16 A - 250 V 2CSY1109MC 71643 2CSY1109MS 71769 18,19  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30/17 2ΣΤ., 16 A - 250 V κόκκινη 2CSY1110MR 71644 19,18  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30/17 2ΣΤ., 16 A - 250 V πράσινη 2CSY1111MV 71645 19,18  

Πρίζα σούκο 2P+E Τύπου P30/17 2ΣΤ., 16 A - 250 V πορτοκαλί 2CSY1112MA 71646 19,18  

Πρίζα ξυρίσματος με Μ/Σ απομόνωσης 3ΣΤ., 230 V - 50/60 Hz 
(πρίζα 2P Τύπου P11)

2CSY1113MC 71650 2CSY1113MS 71770 111,97  

Πρίζα TV/SAT τερματική 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm, με διέλευση ρεύματος 2CSY1118MC 71651 2CSY1118MS 71771 20,55  

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm, απώλειες σήμ. 7 dB 2CSY1132MC 71652 2CSY1132MS 71772 30,01  

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm, απώλειες σήμ. 10 dB 2CSY1136MC 71653 2CSY1136MS 71773 30,01  

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm, απώλειες σήμ. 14 dB 2CSY1137MC 71654 2CSY1137MS 71774 30,01  

Πρίζα TV/SAT τερματική 1ΣΤ., θηλυκό φις F, με διέλευση ρεύματος 2CSY1140MC 71655 2CSY1140MS 71775 21,89  

Πρίζα TV/SAT τερματική 2πλή 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F 2CSY1133MC 71656 2CSY1133MS 71776 62,26  

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 2πλή 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F, 
απώλειες σήμ. 10 dB

2CSY1130MC 71658 2CSY1130MS 71777 62,26  

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 2πλή 1ΣΤ., αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F, 
απώλειες σήμ. 14 dB

2CSY1131MC 71659 2CSY1131MS 71778 62,26  

Τερματική αντίσταση 75 Ohm 2CSE1610EL 71660 1,81  

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 1ΣΤ. 2CSY1121MC 71661 2CSY1121MS 71779 17,76  

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 1ΣΤ. 2CSY1122MC 71662 2CSY1122MS 71780 23,35  

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 5e, UTP (μη θωρακισμένη) 2CSY1124MC 71663 2CSY1124MS 71781 26,32  

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 5e, FTP (θωρακισμένη) 2CSY1125MC 71664 2CSY1125MS 71782 32,94  

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 6, UTP (μη θωρακισμένη) 2CSY1127MC 71665 2CSY1127MS 71783 33,07  

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ., Cat. 6, FTP (θωρακισμένη) 2CSY1128MC 71666 2CSY1128MS 71784 50,27  

Αντάπτορας RJ45 Keystone 2CSY1135MC 71667 2CSY1135MS 71785 6,88  

Συσκευές προστασίας

Ασφαλειοθήκη 1ΣΤ., φυσίγγια διαστ. 3x32 mm, 16 A 2CSY1301MC 71668 2CSY1301MS 71786 15,39  

Απαγωγός υπερτάσεων 75J, 250V 2CSY1302MC 71669 2CSY1302MS 71787 34,06  

Μικροαυτόματος με θερμική και μαγνητική προστασία 1ΣΤ., 1P+N, C6, 1,5 kA 2CSY1304MC 71670 2CSY1304MS 71788 66,69  

Μικροαυτόματος με θερμική και μαγνητική προστασία 1ΣΤ., 1P+N, C10, 3 kA 2CSY1305MC 71671 2CSY1305MS 71789 66,69  

Μικροαυτόματος με θερμική και μαγνητική προστασία 1ΣΤ., 1P+N, C16, 3 kA 2CSY1306MC 71672 2CSY1306MS 71790 66,69  
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Μικροαυτόματος και διακόπτης διαρροής (θερμομαγνητική και διαφορική 
προστασία) 2ΣΤ., 1P+N, C6, 10 mA,  1,5 kA

2CSY1307MC 71673 2CSY1307MS 71791 160,48  

Μικροαυτόματος και διακόπτης διαρροής (θερμομαγνητική και διαφορική 
προστασία) 2ΣΤ., 1P+N, C10, 10 mA,  3 kA

2CSY1308MC 71674 2CSY1308MS 71792 160,48  

Μικροαυτόματος και διακόπτης διαρροής (θερμομαγνητική και διαφορική 
προστασία) 2ΣΤ., 1P+N, C16, 10 mA,  3 kA

2CSY1309MC 71675 2CSY1309MS 71793 160,48  

Σήμανση

Ενδεικτική λυχνία πορτοκαλί 1ΣΤ. (λυχνία LED περιλαμβάνεται) 2CSY1310MC 71676 2CSY1310MS 71794 13,37  

Ενδεικτική λυχνία λευκή 1ΣΤ. (λυχνία LED περιλαμβάνεται) 2CSY1311MC 71677 2CSY1311MS 71795 13,37  

Ενδεικτική λυχνία κόκκινη 1ΣΤ. (λυχνία LED περιλαμβάνεται) 2CSY1312MC 71678 2CSY1312MS 71796 13,37  

Ενδεικτική λυχνία πράσινη 1ΣΤ. (λυχνία LED περιλαμβάνεται) 2CSY1313MC 71679 2CSY1313MS 71797 13,37  

Κουδούνι 12 V 1ΣΤ., ισχύς 5 VA, 80 dB 2CSY1317MC 71680 2CSY1317MS 71798 32,64  

Κουδούνι 230 V 1ΣΤ., ισχύς 8 VA, 80 dB 2CSY1318MC 71681 2CSY1318MS 71799 41,15  

Βομβητής 12 V 1ΣΤ., ισχύς 5 VA, 70 dB 2CSY1321MC 71682 2CSY1321MS 71800 23,13  

Βομβητής 230 V 1ΣΤ., ισχύς 8 VA, 80 dB 2CSY1322MC 71683 2CSY1322MS 71801 31,82  

Συσκευές ελέγχου

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, οθόνη LCD, 3ΣΤ., 
Μπαταρία 1,5 V AA

2CSY1201MC 71684 2CSY1201MS 71802 263,42  

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με 3 επίπεδα θερμοκρασίας, 
οθόνη LCD, 3ΣΤ., Μπαταρία 1,5 V AA

2CSY1202MC 71685 2CSY1202MS 71803 246,78  

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, οθόνη LCD, 2ΣΤ., 
Τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz

2CSY1201XC 71686 2CSY1201XS 71804 274,64  

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με 3 επίπεδα θερμοκρασίας, 
οθόνη LCD, 2ΣΤ., Τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz

2CSY1202XC 71687 2CSY1202XS 71805 262,17  

Ηλεκτρονικός ροοστάτης περιστροφικός πυρακτώσεως 1ΣΤ., 100-500 W, 
230V - 50/60 Hz

2CSY1205MC 71688 2CSY1205MS 71806 42,87  

Ηλεκτρονικός ροοστάτης μπουτόν 1ΣΤ., 60-500 W (60-500 VA), 
230 V - 50/60 Hz

2CSY1206MC 71689 2CSY1206MS 71807 88,88

Ηλεκτρονικός ροοστάτης αλέ-ρετούρ περιστροφικός πυρακτώσεως 1ΣΤ., 
100-500 W, 230 V - 50/60 Hz

2CSY1207MC 71690 2CSY1207MS 71808 73,23  

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής αερίων 1 επαφή NO/NC 6 A (AC1)/2 A (AC15) - 250 V, 
Τροφοδοσία 230 V - 50 Hz

2CSY1210MC 71691 2CSY1210MS 71809 367,09  

Ηλεκτρονικός ανιχνευτής υγραερίου (LPG) 1 επαφή NO/NC 6 A (AC1)/2 A 
(AC15) - 250 V, Τροφοδοσία 230 V - 50 Hz

2CSY1211MC 71692 2CSY1211MS 71810 367,09

Φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας 4,5 h. Χρόνος φόρτισης 10-20 h. 2CSY1214MC 71693 2CSY1214MS 71811 61,02  

Φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας 3 h. Χρόνος φόρτισης 12 h. 2CSY1303MC 71694 146,03  

Ανιχνευτής κίνησης IR 2ΣΤ., ρύθμιση φωτεινότητας και διάρκειας 
ενεργοποίησης φωτισμού

2CSY1216MC 71695 2CSY1216MS 71812 133,77  

Δέκτης υπερύθρων IR (συνεργάζεται με τηλεχειριστήριο) 1 κανάλι, 230 V 2CSY1217MC 71696 2CSY1217MS 71813 162,02  

Διακόπτης με ενδεικτικό 2ΣΤ. 2CSY1426MC 71697 2CSY1426MS 71814 81,10  

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων IR 6 κανάλια, 3 bands 2CSE1217EL 71698 87,85  

Εξαρτήματα

Τυφλό κάλυμμα 1ΣΤ. 2CSY1601MC 71699 2CSY1601MS 71815 2,02  

Τυφλό κάλυμμα 1/2ΣΤ. 2CSY1600MC 71700 2CSY1600MS 71816 2,02  

Τυφλό κάλυμμα 1ΣΤ., Φ 11,50 mm 2CSY1606MC 71701 2CSY1606MS 71817 6,28  

Βάση στήριξης 2ΣΤ., με βίδες, για κουτιά με απόσταση 60 mm ή 56x56 mm 2CSY1602MY 71702 1,72  

Βάση στήριξης 2ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (60 mm) 2CSY1612MY 71703 2,24  

Βάση στήριξης 3ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (83,55 mm) 2CSY1603MY 71704 1,81  

Βάση στήριξης 4ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (108 mm) 2CSY1604MY 71705 2,32  

Βάση στήριξης 7ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (100 mm) 2CSY1607MY 71706 6,45  

Βάση στήριξης 4+4ΣΤ., για στρογγυλά κουτιά (108 mm) 2CSY1608MY 71707 8,64  

LED

LED Λευκό για απλούς φωτιζόμενους διακόπτες, 250 V 2CSY1632MY 71708 8,99  

LED Λευκό για 2πολικούς διακόπτες και ρολών φωτιζόμενους, 250 V 2CSY1633MY 71709 8,99  

Τιμοκατάλογος & Κωδικοί παραγγελίας
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LED Λευκό 9 V 2CSY1609MY 71710 8,99  

LED Λευκό 12 V 2CSY1622MY 71711 8,99  

LED Λευκό 24 V 2CSY1624MY 71712 8,99 

Πλαίσια Τετράγωνο Στρογγυλό Τιμή (€)
Τιμοκαταλόγου 

χωρίς ΦΠΑΤύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

Μέταλλο

Πέρλα Ματ

Πλαίσιο Πέρλα Ματ 2ΣΤ. 2CSY0201QLZ 71818 2CSY0201RLZ 71919 33,28  

Πλαίσιο Πέρλα Ματ 3ΣΤ. 2CSY0301QLZ 71819 2CSY0301RLZ 71920 30,23  

Πλαίσιο Πέρλα Ματ 4ΣΤ. 2CSY0401QLZ 71820 2CSY0401RLZ 71921 39,17  

Πλαίσιο Πέρλα Ματ 7ΣΤ. 2CSY0701QLZ 71821 2CSY0701RLZ 71922 64,46  

Πλαίσιο Πέρλα Ματ 4+4ΣΤ. 2CSY0801QLZ 71822 2CSY0801RLZ 71923 64,76  

Τιτάνιο Ματ

Πλαίσιο Τιτάνιο Ματ 2ΣΤ. 2CSY0200QSZ 71823 2CSY0200RSZ 71924 26,40  

Πλαίσιο Τιτάνιο Ματ 3ΣΤ. 2CSY0300QSZ 71824 2CSY0300RSZ 71925 23,99  

Πλαίσιο Τιτάνιο Ματ 4ΣΤ. 2CSY0400QSZ 71825 2CSY0400RSZ 71926 28,81  

Πλαίσιο Τιτάνιο Ματ 7ΣΤ. 2CSY0700QSZ 71826 2CSY0700RSZ 71927 48,50  

Πλαίσιο Τιτάνιο Ματ 4+4ΣΤ. 2CSY0800QSZ 71827 2CSY0800RSZ 71928 52,50  

Σαμπάνια Ματ

Πλαίσιο Σαμπάνια Ματ 2ΣΤ. 2CSY0202QSZ 71828 2CSY0202RSZ 71929 41,50  

Πλαίσιο Σαμπάνια Ματ 3ΣΤ. 2CSY0302QSZ 71829 2CSY0302RSZ 71930 37,71  

Πλαίσιο Σαμπάνια Ματ 4ΣΤ. 2CSY0402QSZ 71830 2CSY0402RSZ 71931 45,32  

Πλαίσιο Σαμπάνια Ματ 7ΣΤ. 2CSY0702QSZ 71831 2CSY0702RSZ 71932 80,67  

Πλαίσιο Σαμπάνια Ματ 4+4ΣΤ. 2CSY0802QSZ 71832 2CSY0802RSZ 71933 81,36  

Νικέλιο Ματ

Πλαίσιο Νικέλιο Ματ 2ΣΤ. 2CSY0203QSZ 71833 2CSY0203RSZ 71934 41,50  

Πλαίσιο Νικέλιο Ματ 3ΣΤ. 2CSY0303QSZ 71834 2CSY0303RSZ 71935 37,71  

Πλαίσιο Νικέλιο Ματ 4ΣΤ. 2CSY0403QSZ 71835 2CSY0403RSZ 71936 45,32  

Πλαίσιο Νικέλιο Ματ 7ΣΤ. 2CSY0703QSZ 71836 2CSY0703RSZ 71937 80,67  

Πλαίσιο Νικέλιο Ματ 4+4ΣΤ. 2CSY0803QSZ 71837 2CSY0803RSZ 71938 81,36  

Αλουμίνιο Σατέν

Πλαίσιο Αλουμίνιο Σατέν 2ΣΤ. 2CSY0204QLZ 71838 2CSY0204RLZ 71939 26,40  

Πλαίσιο Αλουμίνιο Σατέν 3ΣΤ. 2CSY0304QLZ 71839 2CSY0304RLZ 71940 23,99  

Πλαίσιο Αλουμίνιο Σατέν 4ΣΤ. 2CSY0404QLZ 71840 2CSY0404RLZ 71941 28,81  

Πλαίσιο Αλουμίνιο Σατέν 7ΣΤ. 2CSY0704QLZ 71841 2CSY0704RLZ 71942 48,50  

Πλαίσιο Αλουμίνιο Σατέν 4+4ΣΤ. 2CSY0804QLZ 71842 2CSY0804RLZ 71943 52,50  

Χρυσό Σατέν

Πλαίσιο Χρυσό Σατέν 2ΣΤ. 2CSY0205QLZ 71843 2CSY0205RLZ 71944 35,99  

Πλαίσιο Χρυσό Σατέν 3ΣΤ. 2CSY0305QLZ 71844 2CSY0305RLZ 71945 33,58  

Πλαίσιο Χρυσό Σατέν 4ΣΤ. 2CSY0405QLZ 71845 2CSY0405RLZ 71946 40,68  

Πλαίσιο Χρυσό Σατέν 7ΣΤ. 2CSY0705QLZ 71846 2CSY0705RLZ 71947 66,31  

Πλαίσιο Χρυσό Σατέν 4+4ΣΤ. 2CSY0805QLZ 71847 2CSY0805RLZ 71948 66,48  

Χρώμιο Glossy

Πλαίσιο Χρώμιο Glossy 2ΣΤ. 2CSY0206QLZ 71848 2CSY0206RLZ 71949 33,28  

Πλαίσιο Χρώμιο Glossy 3ΣΤ. 2CSY0306QLZ 71849 2CSY0306RLZ 71950 30,23  
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Πλαίσιο Χρώμιο Glossy 4ΣΤ. 2CSY0406QLZ 71850 2CSY0406RLZ 71951 39,17  

Πλαίσιο Χρώμιο Glossy 7ΣΤ. 2CSY0706QLZ 71851 2CSY0706RLZ 71952 64,46  

Πλαίσιο Χρώμιο Glossy 4+4ΣΤ. 2CSY0806QLZ 71852 2CSY0806RLZ 71953 64,80  

Χρυσό Glossy

Πλαίσιο Χρυσό Glossy 2ΣΤ 2CSY0207QLZ 71853 2CSY0207RLZ 71954 35,99  

Πλαίσιο Χρυσό Glossy 3ΣΤ 2CSY0307QLZ 71854 2CSY0307RLZ 71955 32,72  

Πλαίσιο Χρυσό Glossy 4ΣΤ 2CSY0407QLZ 71855 2CSY0407RLZ 71956 40,68  

Πλαίσιο Χρυσό Glossy 7ΣΤ 2CSY0707QLZ 71856 2CSY0707RLZ 71957 66,31  

Πλαίσιο Χρυσό Glossy 4+4ΣΤ 2CSY0807QLZ 71857 2CSY0807RLZ 71958 66,48  

Γυαλιστερά

Λευκό Glossy

Πλαίσιο Λευκό Glossy 2ΣΤ. 2CSY0201QLP 71858 2CSY0201RLP 71959 14,06  

Πλαίσιο Λευκό Glossy 3ΣΤ. 2CSY0301QLP 71859 2CSY0301RLP 71960 12,81  

Πλαίσιο Λευκό Glossy 4ΣΤ. 2CSY0401QLP 71860 2CSY0401RLP 71961 17,76  

Πλαίσιο Λευκό Glossy 7ΣΤ. 2CSY0701QLP 71861 2CSY0701RLP 71962 24,98  

Πλαίσιο Λευκό Glossy 4+4ΣΤ. 2CSY0801QLP 71862 2CSY0801RLP 71963 25,97  

Μαύρο Glossy

Πλαίσιο Μαύρο Glossy 2ΣΤ. 2CSY0200QLP 71863 2CSY0200RLP 71964 14,06  

Πλαίσιο Μαύρο Glossy 3ΣΤ. 2CSY0300QLP 71864 2CSY0300RLP 71965 12,81  

Πλαίσιο Μαύρο Glossy 4ΣΤ. 2CSY0400QLP 71865 2CSY0400RLP 71966 17,76  

Πλαίσιο Μαύρο Glossy 7ΣΤ. 2CSY0700QLP 71866 2CSY0700RLP 71967 24,98  

Πλαίσιο Μαύρο Glossy 4+4ΣΤ. 2CSY0800QLP 71867 2CSY0800RLP 71968 25,97  

Ψυχρό γκρι Glossy

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Glossy 2ΣΤ. 2CSY0202QLP 71868 2CSY0202RLP 71969 14,06  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Glossy 3ΣΤ. 2CSY0302QLP 71869 2CSY0302RLP 71970 12,81  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Glossy 4ΣΤ. 2CSY0402QLP 71870 2CSY0402RLP 71971 17,76  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Glossy 7ΣΤ. 2CSY0702QLP 71871 2CSY0702RLP 71972 24,98  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Glossy 4+4ΣΤ. 2CSY0802QLP 71872 2CSY0802RLP 71973 25,97  

Λευκό πάγου Glossy

Πλαίσιο Λευκό πάγου Glossy 2ΣΤ 2CSY0203QLP 71873 2CSY0203RLP 71974 14,06  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Glossy 3ΣΤ 2CSY0303QLP 71874 2CSY0303RLP 71975 12,81  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Glossy 4ΣΤ 2CSY0403QLP 71875 2CSY0403RLP 71976 17,76  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Glossy 7ΣΤ 2CSY0703QLP 71876 2CSY0703RLP 71977 24,98  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Glossy 4+4ΣΤ 2CSY0803QLP 71877 2CSY0803RLP 71978 25,97  

Soft Touch (Βελούδο)

Λευκό πάγου Ματ

Πλαίσιο Λευκό πάγου Ματ 2ΣΤ 2CSY0221QSP 71878 2CSY0221RSP 71979 16,56  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Ματ 3ΣΤ 2CSY0321QSP 71879 2CSY0321RSP 71980 15,05  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Ματ 4ΣΤ 2CSY0421QSP 71880 2CSY0421RSP 71981 21,46  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Ματ 7ΣΤ 2CSY0721QSP 71881 2CSY0721RSP 71982 30,49  

Πλαίσιο Λευκό πάγου Ματ 4+4ΣΤ 2CSY0821QSP 71882 2CSY0821RSP 71983 32,59  

Ψυχρό γκρι Ματ

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Ματ 2ΣΤ 2CSY0222QSP 71883 2CSY0222RSP 71984 16,56  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Ματ 3ΣΤ 2CSY0322QSP 71884 2CSY0322RSP 71985 15,05  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Ματ 4ΣΤ 2CSY0422QSP 71885 2CSY0422RSP 71986 21,46  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Ματ 7ΣΤ 2CSY0722QSP 71886 2CSY0722RSP 71987 30,49  

Πλαίσιο Ψυχρό γκρι Ματ 4+4ΣΤ 2CSY0822QSP 71887 2CSY0822RSP 71988 32,59  

Τιμοκατάλογος & Κωδικοί παραγγελίας



ABB Διακόπτες φωτισμού Mylos  47

Περιγραφή
Λευκό Μαύρο

Τιμή (€)
Τιμοκαταλόγου 

χωρίς ΦΠΑ
Τύπος Κωδικός Τύπος Κωδικός

Μαύρο Ματ Soft Touch

Πλαίσιο Μαύρο Ματ Soft Touch 2ΣΤ. 2CSY0223QSP 71888 2CSY0223RSP 71989 16,56  

Πλαίσιο Μαύρο Ματ Soft Touch 3ΣΤ. 2CSY0323QSP 71889 2CSY0323RSP 71990 15,05  

Πλαίσιο Μαύρο Ματ Soft Touch 4ΣΤ. 2CSY0423QSP 71890 2CSY0423RSP 71991 21,46  

Πλαίσιο Μαύρο Ματ Soft Touch 7ΣΤ. 2CSY0723QSP 71891 2CSY0723RSP 71992 30,49  

Πλαίσιο Μαύρο Ματ Soft Touch 4+4ΣΤ. 2CSY0823QSP 71892 2CSY0823RSP 71993 32,59  

Λευκό Ματ Soft Touch

Πλαίσιο Λευκό Ματ Soft Touch 2ΣΤ. 2CSY0224QSP 71893 2CSY0224RSP 71994 16,56  

Πλαίσιο Λευκό Ματ Soft Touch 3ΣΤ. 2CSY0324QSP 71894 2CSY0324RSP 71995 15,05  

Πλαίσιο Λευκό Ματ Soft Touch 4ΣΤ. 2CSY0424QSP 71895 2CSY0424RSP 71996 21,46  

Πλαίσιο Λευκό Ματ Soft Touch 7ΣΤ. 2CSY0724QSP 71896 2CSY0724RSP 71997 30,49  

Πλαίσιο Λευκό Ματ Soft Touch 4+4ΣΤ. 2CSY0824QSP 71897 2CSY0824RSP 71998 32,59  

Γραφίτης Ματ Soft Touch

Πλαίσιο Γραφίτης Ματ Soft Touch 2ΣΤ. 2CSY0225QSP 71898 2CSY0225RSP 71999 16,56  

Πλαίσιο Γραφίτης Ματ Soft Touch 3ΣΤ. 2CSY0325QSP 71899 2CSY0325RSP 72000 15,05  

Πλαίσιο Γραφίτης Ματ Soft Touch 4ΣΤ. 2CSY0425QSP 71900 2CSY0425RSP 72001 21,46  

Πλαίσιο Γραφίτης Ματ Soft Touch 7ΣΤ. 2CSY0725QSP 71901 2CSY0725RSP 72002 30,49  

Πλαίσιο Γραφίτης Ματ Soft Touch 4+4ΣΤ. 2CSY0825QSP 71902 2CSY0825RSP 72003 32,59  

Ανθρακίτης Ματ Soft Touch

Πλαίσιο Ανθρακίτης Ματ Soft Touch 2ΣΤ. 2CSY0226QSP 71903 2CSY0226RSP 72004 16,56  

Πλαίσιο Ανθρακίτης Ματ Soft Touch 3ΣΤ. 2CSY0326QSP 71904 2CSY0326RSP 72005 15,05  

Πλαίσιο Ανθρακίτης Ματ Soft Touch 4ΣΤ. 2CSY0426QSP 71905 2CSY0426RSP 72006 21,46  

Πλαίσιο Ανθρακίτης Ματ Soft Touch 7ΣΤ. 2CSY0726QSP 71906 2CSY0726RSP 72007 30,49  

Πλαίσιο Ανθρακίτης Ματ Soft Touch 4+4ΣΤ 2CSY0826QSP 71907 2CSY0826RSP 72008 32,59  

Λευκό/Λευκό φινίρισμα Ματ Soft Touch

Πλαίσιο Λευκό/Λευκό φινίρισμα Ματ Soft Touch 2ΣΤ 2CSY0201QWP 71908 2CSY0201RWP 72009 18,15  

Πλαίσιο Λευκό/Λευκό φινίρισμα Ματ Soft Touch 3ΣΤ 2CSY0301QWP 71909 2CSY0301RWP 72010 16,56  

Πλαίσιο Λευκό/Λευκό φινίρισμα Ματ Soft Touch 4ΣΤ 2CSY0401QWP 71910 2CSY0401RWP 72011 21,07  

Πλαίσιο Λευκό/Λευκό φινίρισμα Ματ Soft Touch 7ΣΤ 2CSY0701QWP 71911 2CSY0701RWP 72012 33,54  

Πλαίσιο Λευκό/Λευκό φινίρισμα Ματ Soft Touch 4+4ΣΤ 2CSY0801QWP 71912 2CSY0801RWP 72013 35,86  

Γυαλί

Λευκό Σατέν Γυαλί

Πλαίσιο Λευκό Σατέν Γυαλί 2ΣΤ. 2CSY0201QSV 71913 63,98  

Πλαίσιο Λευκό Σατέν Γυαλί 3ΣΤ. 2CSY0301QSV 71914 58,18  

Πλαίσιο Λευκό Σατέν Γυαλί 4ΣΤ. 2CSY0401QSV 71915 72,71  

Μαύρο Σατέν Γυαλί

Πλαίσιο Μαύρο Σατέν Γυαλί 2ΣΤ. 2CSY0200QSV 71916 63,98  

Πλαίσιο Μαύρο Σατέν Γυαλί 3ΣΤ. 2CSY0300QSV 71917 58,18  

Πλαίσιο Μαύρο Σατέν Γυαλί 4ΣΤ. 2CSY0400QSV 71918 72,71  

Οι τιμές είναι τιμοκαταλόγου σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

Οι ρευματοδότες (πρίζες) της σειράς Mylos της ΑΒΒ είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν αριθμό καταχώρισης και σήμα συμμόρφωσης 
σύμφωνα με την ΥΑ 529/2000 του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι φωτογραφίες όλων των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση των χρωμάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε το δίκτυο συνεργατών μας.

Η ΑΒΒ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.

Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.
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Διακοσμητικά πλαίσια
Διαστάσεις σε mm

Στρογγυλά

Τετράγωνα

4 στοιχείων

143

84

4+4 στοιχείων

148

149

4 στοιχείων

140

88

7 στοιχείων

208

84

2 στοιχείων

97

84

3 στοιχείων

120

84

2 στοιχείων

96

88

4+4 στοιχείων

146

151

7 στοιχείων

207

88

3 στοιχείων

118

88
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Βάσεις στήριξης 

2 στοιχείων 3 στοιχείων 4 στοιχείων

7 στοιχείων

95,6

75

118

75

140

75

207

75

4+4 στοιχείων

146

140



Πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις design

Οι πλέον καταξιωμένοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης design 
έχουν βραβεύσει την ΑΒΒ για τη μοναδική σχεδίαση και 
αισθητική των προϊόντων της.



Καλωσήρθατε σε μια νέα εποχή. Καλωσορίστε τους καλεσμένους σας με τη νέα σειρά 
οθονών αφής και θυροτηλεφώνων εξωθύρων ABB-Welcome της ΑΒΒ. Ασφάλεια και 
ευκολία στη χρήση με υψηλής ποιότητας κατασκευή και εξωτερικό σχεδιασμό που 
έχει αποσπάσει πολλαπλά βραβεία. 
Μάθετε περισσότερα στο www.abb.gr

ABB-Welcome 
Νέα σειρά οθονών αφής και θυροτηλεφώνων



ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.:  210 2891 900
Fax:  210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.:  2310 460 900
Fax:  2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com 

www.abb.gr 
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Επικοινωνήστε μαζί μας

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές 
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του 
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει 
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη 
πληροφοριών σε αυτό.

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το 
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και 
λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει.  
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση 
ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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