
Détecteurs de présence 360° KNX
Une technologie de pointe pour les applications tertiaires

Fiche produit

Les détecteurs de présence KNX 
d'ABB apportent confort, économies et 
sécurité pour des applications tertiaires. 
Ils permettent de commander des 
systèmes d'éclairage, de chauffage et 
de climatisation de manière intelligente 
et efficace et contribuent à l'efficacité 
des coûts énergétiques.
La technologie de haute qualité des détecteurs de  
présence 360° KNX est idéale pour les bâtiments tertiaires. 
Ces détecteurs sont disponibles en cinq versions avec de 
nombreuses fonctionnalités, des dimensions optimales et 
des seuils de détections pour tous types d'applications.

Principales caractéristiques :
 – Détection de présence de 6.5 m à 24 m selon les modèles 

et hauteur d'installation
 – Commutation d'éclairage selon seuil de luminosité réglable, 

régulation constante de luminosité, fonctions logiques, etc.
 – Coupleur de bus intégré
 – Hauteur de montage recommandée : 2 à 4 mètres pour les 

versions mini et standard
 – Plage de luminosité : 1 à 1000 lux
 – IP20.

Principaux avantages :
 – Qualité de détection optimale
 – Design élégant, fin et novateur
 – Multi-capteurs : fonctionnalités infrarouge, luminosité, 

présence (fonctions éclairage et CVC selon les versions)
 – Encombrement réduit
 – Installation simple et rapide
 – Paramétrage en détecteur de présence ou/et de mouvement.

Domaines d'applications : 
Bureaux, open spaces, salles de réunions, plates-formes  
logistiques, gymnases, etc. 

KNX Sky
Hauteur d'installation 4 m 6 m 12 m
Debout 16 m 18 m 24 m

KNX standard et premium
Hauteur d'installation 2.5 m 3 m 4 m
Assis 8 m 10 m 14 m
Debout 10 m 12 m 16 m

KNX MINI et premium
Hauteur d'installation 2.5 m 3 m 4 m
Assis 5 m 6.5 m 9 m
Debout 6.5 m 8 m 10.5 m

Zones de détection des détecteurs de présence 360°

Dimensions des produits
Détecteur KNX MINI KNX MINI Premium KNX KNX Premium KNX Sky
h x l x p 80 x 80 x 45 mm 80 x 80 x 45 mm 91 x 91 x 45 mm 91 x 91 x 45 mm 91 x 91 x 45 mm
Profondeur visible 16 mm 16 mm 23 mm 23 mm 23 mm
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Détecteur de présence 360° KNX MINI (zone de détection à 2.5 m : 5 m)
Détection de présence de 5 à 9 m selon la hauteur d'installation. Commutation d'éclairage selon un seuil 
de luminosité réglable. Possibilité d'inhiber les capteurs internes afin de sélectionner la zone de détection à 
couvrir.

Description Dimensions
(h x l x p)

Profondeur visible Type Réf. internationale @ Article Pkg
pce

Masse
(1 pce)

mm mm kg
Blanc alpin 80 x 80 x 45 16 6131/20-24-500 6132-0-0342 589351 1 0.13
Aluminium 80 x 80 x 45 16 6131/20-138-500 6132-0-0343 589352 1 0.13

Détecteur de présence 360° KNX MINI premium (zone de détection à 2.5 m : 5 m)
Détection de présence de 5 à 9 m selon la hauteur d'installation. Commutation d'éclairage selon un seuil 
de luminosité réglable. Régulation constante de l'éclairage. Thermostat d'ambiance intégré (fonction CVC). 
Récepteur infrarouge 24 canaux. Possibilité de créer 5 fonctions logiques (temporisation, portes logiques, 
minuterie). Pondération de 2 informations de luminosité externes. Possibilité d'inhiber les capteurs internes 
afin de sélectionner la zone de détection à couvrir.

Description Dimensions
(h x l x p)

Profondeur visible Type Réf. internationale @ Article Pkg
pce

Masse
(1 pce)

mm mm kg
Blanc alpin 80 x 80 x 45 16 6131/21-24-500 6132-0-0344 589353 1 0.13
Aluminium 80 x 80 x 45 16 6131/21-138-500 6132-0-0345 589354 1 0.13

Détecteur de présence 360° KNX standard (zone de détection à 2.5 m : 8 m)
Détection de présence de 8 à 14 m selon la hauteur d'installation. Commutation d'éclairage selon un seuil 
de luminosité réglable. Possibilité d'inhiber les capteurs internes afin de sélectionner la zone de détection à 
couvrir.

Description Dimensions
(h x l x p)

Profondeur visible Type Réf. internationale @ Article Pkg
pce

Masse
(1 pce)

mm mm kg
Blanc alpin 91 x 91 x 45 23 6131/30-24-500 6132-0-0346 589355 1 0.146
Aluminium 91 x 91 x 45 23 6131/30-138-500 6132-0-0347 589356 1 0.146

Détecteur de présence 360° KNX standard premium (zone de détection à 2.5 m : 8 m)
Détection de présence de 8 à 14 m selon la hauteur d'installation. Commutation d'éclairage selon un seuil 
de luminosité réglable. Régulation constante de l'éclairage. Thermostat d'ambiance intégré (fonction CVC). 
Récepteur infrarouge 24 canaux. Possibilité de créer 5 fonctions logiques (temporisation, portes logiques, 
minuterie). Pondération de 2 informations de luminosité externes. Possibilité d'inhiber les capteurs internes 
afin de sélectionner la zone de détection à couvrir.

Description Dimensions
(h x l x p)

Profondeur visible Type Réf. internationale @ Article Pkg
pce

Masse
(1 pce)

mm mm kg
Blanc alpin 91 x 91 x 45 23 6131/31-24-500 6132-0-0348 589357 1 0.146
Aluminium 91 x 91 x 45 23 6131/31-138-500 6132-0-0349 589358 1 0.146

Détecteur de présence 360° KNX Sky (zone de détection à 4 m : 16 m)
Détection de présence de 16 à 24 m selon la hauteur d'installation. Commutation d'éclairage selon un seuil 
de luminosité réglable. Possibilité d'inhiber les capteurs internes afin de sélectionner la zone de détection à 
couvrir.

Description Dimensions
(h x l x p)

Profondeur visible Type Réf. internationale @ Article Pkg
pce

Masse
(1 pce)

mm mm kg
Blanc alpin 91 x 91 x 45 23 6131/40-24-500 6132-0-0350 589359 1 0.146

6131/20-24-500

6131/30-24-500

6131/31-24-500

6131/21-24-500

6131/21-183-500

6131/30-183-500

6131/30-183-500

6131/30-183-500

6131/40-24-500

Détecteurs de présence 360° KNX

Pour en savoir plus, contactez :
 
ABB France
Division Electrification Products
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial
0 825 386 355 0,15 € / min

Service et assistance technique
Contact Center
0 810 020 000 0,06 € / min

Copyright© 2016 ABB - Tous droits de 
modifications sans préavis.

www.abb.fr/lowvoltage


