
— 
Interrupteurs-sectionneurs  
OTDC 100 à 250 A
Applications photovoltaïques



2 I NTE R R U P TE U R S - S EC TI O N N E U R S OTD C 10 0 À 2 5 0 A -  A PPL I C ATI O NS PH OTOVO LTA ÏQ U E S

—
Interrupteurs-sectionneurs OTDC 100 à 250 A  
Applications photovoltaïques

	 Interrupteur-sectionneur

	 Axe

	 Poignée pistolet

	 Poignée sur appareil

1

2

3

4

—
Caractéristiques électriques selon la norme IEC 60947

	 Séparateur de phases

	 Cache-borne

	 Contact auxiliaire

5

6

7

Taille OTDC100E OTDC160E OTDC200E OTDC250E

Tension assignée d'isolement Ui Degré de pollution 3 V 1000 1000 1000 1000

Tension assignée de tenue aux chocs kV 12 12 12 12

Courant thermique assigné Ith À l'air libre, conditions normales (1) A 100 160 200 250

En coffret  
40 °C A 100 160 200 250

En coffret  
60 °C A 100 160 200 200

...avec section minimum  
de raccordement Cu mm² 35 70 95 120

Courant de fonctionnement / pôles 
en série DC-21B

500 V Simple circuit A 100 / 1 160 / 1 200 / 1 250 / 1

1000 V Simple circuit A 100 / 2 160 / 2 200 / 2 250 / 2

Double circuits A 100 / 2x2 160 / 2x2 200 / 2x2 250 / 2x2

Triple circuits A 100 / 3x2 160 / 3x2 200 / 3x2

1500 V Simple circuit A 100 / 2x2 160 / 2x2 200 / 2x2

Courant assigné de courte durée 
admissible, 1000 V, 1 s

R.M.S. Icw 
kA 10 10 10 10

Pertes / pôle Au courant assigné W 2 4 6 9.5

Taille du boulon de borne Diamètre du filetage x longueur mm M8x25 M8x25 M8x25 M8x25

Couple de serrage Min-max Nm 15-22 15-22 15-22 15-22

(1) Conditions nominales définies dans la norme IEC 60947-1-6.1.

1

2 3

4

6 5
7
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OTDC100 ... 250E22

OTDC100 ... 200E33

—
Montage fond d'armoire selon la norme IEC 60947. 
Tension d'application 1000 V DC-21 B.
Mécanisme entre les pôles.
Axe et poignée non inclus.

Type 
de circuit

Nbre  
pôles

Courant de 
fonctionnement

Type Réf. Internationale @ Article Masse

A kg

Simple 2 100 OTDC100E11 1SCA125821R1001 955807 1.1

2 160 OTDC160E11 1SCA123745R1001 954494 1.1

2 200 OTDC200E11 1SCA125626R1001 955671 1.1

2 250 OTDC250E11 1SCA125865R1001 954477 1.1

Double 2x2 100 OTDC100E22 1SCA125824R1001 955820 1.9

2x2 160 OTDC160E22 1SCA125844R1001 955845 1.9

2x2 200 OTDC200E22 1SCA125856R1001 955857 1.9

2x2 250 OTDC250E22 1SCA125869R1001 955869 1.9

Triple 3x2 100 OTDC100E33 1SCA149066R1001 F978642 2.8

3x2 160 OTDC160E33 1SCA149065R1001 F978613 2.8

3x2 200 OTDC200E33 1SCA149067R1001 F978643 2.8

OTDC100 ... 250E11

OUTPUT 1

INPUT 1

+

+

-

-
Sortie 1

Entrée 1

Simple circuit

OUTPUT 1 OUTPUT 2

INPUT 1 INPUT 2

+ +

+ +

- -

--
Sortie 1 Sortie 2

Entrée 1 Entrée 2

Double circuit

LOAD

1 3 5 7 9 11

2 4 6 8 10 12

+(-) -(+) +(-) -(+) +(-) -(+)

LOAD LOAD

Triple circuit

Charge Charge Charge

—
Interrupteurs-sectionneurs OTDC 100 à 250 A
1000 V DC 
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Type 
de circuit

Nbre  
pôles

Courant de 
fonctionnement

Type Réf. Internationale @ Article Masse

A kg

Simple 2x2 100 OTDC100EV22 1SCA149073R1001 F978649 2.3

2x2 160 OTDC160EV22 1SCA149080R1001 F978686 2.3

2x2 200 OTDC200EV22 1SCA149081R1001 F978687 2.3
OTDC100 ... 200EV22

Connection 6a 
Simple circuit

1 3 5 7

2 4 6 8

+(-) -(+)Charge

Connection 6b
Simple circuit

1 3 5 7

2 4 6 8

+(-) -(+)

Charge

—
Interrupteurs-sectionneurs OTDC 100 à 200 A
1500 V DC 

Kit de pontage et séparateurs de phases inclus.

—
Montage fond d'armoire selon la norme IEC 60947. 
Tension d'application 1500 V DC-21 B.
Mécanisme entre les pôles.
Axe et poignée non inclus.
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—
Kit de pontage

Nota Contact Type Réf. Internationale @ Article

OTDCKIT250S11 1SCA148902R1001 F978481

—
Cache-borne

Nota Contact Type Réf. Internationale @ Article

OTS250G1L/1 1SCA125563R1001 F955631

OXP6X_

—
Interrupteurs-sectionneurs OTDC 100 à 250 A
Accessoires

—
Poignées pistolet à montage extérieur IP65, cadenassables par trois cadenas

Nota Couleur Type Réf. Internationale @ Article

Fixation à vis Rouge / jaune OHY65J6 1SCA022380R9820 912413

Noire OHB65J6 1SCA022380R9660 912411

—
Contacts auxiliaires
Poignées à montage extérieur IP65, cadenassables par trois cadenas.

Nota Contact Type Réf. Internationale @ Article

Montage 
Mécanisme sous couvercle

1 NO OA1G10 1SCA022353R4970 910244

1 NF OA3G01 1SCA022456R7410 914199

—
Axes pour poignées pistolet

Nota Longueur 
mm

Section
mm

Type Réf. Internationale @ Article

150 6 OXP6X150 1SCA022295R5600 914143

210 6 OXP6X210 1SCA022295R6080 914144

290 6 OXP6X290 1SCA022042R6370 01897

OHB65J6

—
Poignée directe, cadenassables par trois cadenas

Nota Couleur Type Réf. Internationale @ Article

Fixation à vis Noire OTDV250EK 1SCA127390R1001 957239

OTDV250EK

OA_

OTS250G1L/1

OHY65J6

OTDCKIT250S11

—
Séparateur de phases

Nota Contact Type Réf. Internationale @ Article

OTDCB250/2 1SCA148901R1001 F978480
OTDCB250/2
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—
Interrupteurs-sectionneurs, OTDC 100 à 250 A 
Dimensions mm, inches

OTDC-E 11 22 33

A mm / inches 115.4/4.54 185.4/7.30 255.4/10.06

B mm / inches 123/4.84 193/7.60 263/10.35

C mm / inches 61.5/2.42 96.5/3.80 131.5/5.18
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—
Interrupteurs-sectionneurs, OTDC 100 à 200 A
Dimensions mm, inches

OTDC-EV 22

A mm / inches 193/7.60

B mm / inches 185.4/7.30

C mm / inches 96.5/3.80
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— 
Contacts

Note
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications 
techniques ou de modifier le contenu de ce document 
sans préavis.
ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur 
potentielle ou tout manque d'information éventuel dans 
ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce 
document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce 
document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou 
utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont 
interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2017 ABB - Tous droits réservés

ABB France 
Division Electrification Products
Produits et Systèmes Basse Tension
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

Service et assistance technique
Contact Center

http://new.abb.com/low-voltage/fr


