
•  各隔室完全独立、金属板分隔
•  可耐受内部故障电弧
•  可抽出式断路器小车
•  完全闭门操作
•  开关柜的最大额定电流可达4000 A
•  接地开关具有额定短路电流关合能力
•  符合人体工程学的柜前操作系统
•  对单母线系统方案的扩展和补充

技术数据

额定电压

额定绝缘水平（工频/雷电冲击）

额定短时耐受电流

额定峰值耐受电流

内部故障电弧耐受电流

主母线额定电流

分支母线额定电流

双母线隔离开关柜额定电流

双母线断路器柜额定电流

试验依据

基本外形尺寸

[kV]

[kV]

[kA 3 s]

[kA]

[kA 1 s]

[A]

[A]

[A]

[A]

H[mm]

W[mm]

D[mm]

12

42/75

...31.5

...80

...31.5

...4000

...4000

...2500

3150...4000

IEC/GB标准

2200...2675

650/800/1000

2070/2120

可选主要元件包括

真空断路器

真空接触器

接地开关

控制和保护单元

互感器

-

-

-

-

-

— 
产品简介

UniGear ZS1空气绝缘金属封闭开关设备
— 双母线柜
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典型主接线方案
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