
•  结构紧凑，空间利用率高，一台双层
柜可实现两台单层柜的基本功能

•  采用覆铝锌钢板，框架无焊点
•  可耐受内部故障电弧
•  配置灵活，不同功能单元组合，可实

现多种安装方案
•  可与UniGear ZS1直接拼接，母线额

定电流可达3150 A
•  完全符合IEC标准和中国国家标准，

并通过了船级社规定的试验
•  完善的机械安全闭锁
•  维护简易，工作量小

— 
产品简介

UniGear ZS1空气绝缘金属封闭开关设备
— 双层柜
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技术数据

产品名称

结构型式

额定电压

绝缘水平

额定主母线电流（40℃）

额定分支母线电流（40℃）

额定短路开断电流

燃弧耐受电流

试验标准

基本柜型

外形尺寸

[kV]

[kV]

[A]

[A]

[kA]

[kA]

H[mm]

W[mm]

D[mm]

UniGear ZS1双层开关柜

铠装式

12

42/75

...3150

...1600

...50

...50

IEC/GB

2698

750/900

1976
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