
ZX0 Air环保型气体绝缘开关设备，额定电流最大可达
1250 A，开断电流最高可达25 kA，主要特点如下：
•  无SF6环保型气体绝缘开关柜，对大气环境十分友好
•  模块化设计，方案灵活，易于扩展
•  完善的联闭锁功能，以及可靠的抗内部燃弧设计，有效

确保运行人员安全
•  优质的主元件及材料选型，可靠性高
•  插接式设计，可快速安装，现场无需充放气
•  具有智能在线监测方案，可实时掌握设备状态

无SF6环保型气体绝缘开关柜，对大气环境十分友好
•  使用干燥空气作为绝缘介质，拒绝温室效应
•  客户无需进行回收操作

模块化设计，方案灵活，易于扩展
•  单母线结构，气室配有气压表
•  母线侧和线路侧可选择安装电流及电压互感器，方便实

现各种配置
•  可选择靠墙或非靠墙安装方式

完善的联闭锁功能，可靠的抗内部燃弧设计，有效确保
运行人员安全
•  可靠的五防联锁，防止运行人员误操作
•  防内部燃弧能力：25 kA/1 s，IAC AFLR 

优质的主元件及材料选型，可靠性高
•  主开关选用知名的VD4X0断路器，性能稳定寿命长
•  气室壳体: 激光切割板材，机器人焊接成型
•  采用热老化温度更高的环氧树脂材料，产品可靠性高
•  密封圈采用性能优异的三元乙丙橡胶，产品使用寿命更长
•  工厂内完成封装，年泄漏率低于0.1%

插接式设计，可快速安装，现场无需充放气
•  采用插接式设计，现场拼柜快捷，附件安装方便
•  现场安装时无需气体操作，维护需求量小，大幅度节省

了运行维护费用

智能在线监测方案，可实时掌握设备状况
•  数字式气体压力和温度传感器，采用先进的温度补偿算

法，精度远高于传统的机械式表计
•  可实现本地显示及远传功能，能实时掌握设备状态，便

于客户及时做出应对
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产品简介

ZX0 Air气体绝缘开关设备
12 kV环保解决方案



技术参数 

ZX0 Air

额定电压

工频耐压/雷电冲击耐压

额定频率

额定主母线电流

额定分支电流

额定短路电流

燃弧耐受（GB/T 3906）

试验依据标准

柜体基本尺寸

[kV]

[kV]

[Hz]

[A]

[A]

[kAx4 s]

[kAx1 s]

H（mm）

W（mm）

D（mm）

12 kV

12

42/75

50

... 1250

... 1250

...25

...25

GB/IEC

2100/2250

600

1000

典型柜型单线图

进/出线柜 电缆连接柜 母联柜 提升柜

典型馈线柜（600 mm宽）结构示意

1    继保单元
2    智能监测装置iGAS
3    带电显示装置
4    三工位开关的操作机构
5   断路器操作机构
6    电缆插头
7    环形电流互感器
8    电压互感器
9    电缆侧电压互感器的隔离装置
10  压力释放盘装置
11   外锥电缆插座
12   断路器
13  轴线式三工位开关
14  水平母线
      干燥空气
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