Sicherheitsleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Stufeneinbau-Sicherheitsleuchte aus schwarzem Aluminium-Druckguss, klein, robust, stoßfest mit Lamellenblende.

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Betoneingieß- / Unterputzkasten inklusive.
Das Leuchtmittel und die Lamellen müssen so angeordnet sein, dass die Treppenstufe und die Treppenstufenkante hell ausgeleuchtet werden, ohne zu blenden.

Eingebautes LED-Leuchtmittel und Leuchtmittelbetriebsgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung für lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC

Schutzart:
IP 54

Abmessungen:
L 232 x H 78 x T 16 mm

(sichtbare Blende)


Einbautiefe 80 mm


Ausschnitt 195 x 60 mm

Leuchtmittel:
LED 2x1 W

Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Inlux 58 EVG220
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