Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Kleine Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumstranggussprofil mit Klippmechanik zum raschen, werkzeuglosen Einsetzen des Piktogramms und Austausch des Leuchtmittels, Lichtaustrittsscheibe nach unten zur Ausleuchtung des direkten Bereichs unter der Leuchte.
Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 und DIN EN ISO 7010, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Verpackungseinheit der Leuchte ist so konzipiert, dass die Leuchte sowohl als Decken-, Wand-, Ketten- oder Seilmontage eingesetzt werden kann.

Die Lichtausbeute  muss mindestens 45 lm/W betragen. Dadurch erreicht die Leuchte die geforderte mittlere Leuchtdichte von 200 cd/m² im Netzbetrieb und die geforderte Leuchtdichte von 2 cd/m² im Notbetrieb.

Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung für verlängerte Lebensdauer und effizienten Einsatz von Energie.

Integrierter Leuchtenbaustein viaFlex FLX für Mischbetrieb aller Schaltungsarten in einem Stromkreis und Einzelleuchtenüberwachung.

Parametrierung der Schaltungsart und aller weiteren Parameter mittels Software.

Bausteine mit manueller Einstellung sind nicht gleichwertig.
Drei Flexipiktogramme, zwei opale Scheiben und Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC
Erkennungsweite:
26 m

Schutzart:
IP 43

Abmessungen:
L 290 x B 165 x H 84 mm

Leuchtmittel:
LL 6 W

Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Alulux 30 FLX
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