Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Schlichte, sehr flache, anwendungsoptimierte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte aus weißem, robustem Kunststoff,
mit leicht abgerundeter Piktogrammfläche, 
für Wand- und Deckenaufbau einsetzbar,
optional aufrüstbar zu einer Scheibenleuchte durch einfache, werkzeuglose Nachrüstung einer Piktogrammscheibe,

in Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, EN 1838, BGV A8, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Kommunikationseinheit zur Einbindung in das Busüberwachte zentrale Überwachungs- und Steuerungssystem Data Center
mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, variable Ladeprogramme für optimale Akkukapazität und –Lebensdauer. Automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest mit frei programmierbaren Zeitpunkten, selektive Status- und Fehleranzeige.
Über das DataCenterW können weitere intelligente Prüfzyklen programmiert werden, um die Einsatzsicherheit der Leuchten und die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen.
Nennbetriebsdauer 3 Std.

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Schutzart IP 54
Erkennungsweite 30 m

Abmessungen:
L 347 x B 184 x H 55 mm


Leuchtmittel Leuchtstofflampe 8W
Satz Piktogrammklebefolien und Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:
Kaufel

Typ:

Commolux 17 M3 Bus
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