Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Elegante Einbau-Scheibenleuchte

Rettungszeichenscheibenleuchte aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet nach RAL 9016,
einsetzbar für Deckeneinbau.
Kantenseitige Lichteinspeisung in freistrahlende Displayscheibe ohne Umrahmung.
Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172, DIN VDE 0100-718 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, BGV A8, DIN 4844, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltungskreisen mit oder ohne Stromkreisüberwachung.
Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung, LED-Leuchtmittel für verlängerte Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC

Schutzart IP43
Schutzklasse I

Erkennungsweite 23 m

Abmessungen:
Abdeckung L 325 x B 74 mm
Einbautiefe 67 mm
Deckenausschnitt 310 x 60 mm

Scheibe L 248 x B 134 x T 10 mm
Leuchtmittel: LED

Eine Piktogrammscheibe aus 10 mm Acrylglas, 2 steckbare Piktogrammfolien und Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:
Kaufel

Typ:

Decolux 660 E LED EVG
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