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1 St.
...............
...............

Schlanke, schlichte Aufbau-Scheibenleuchte

Rettungszeichenscheibenleuchte aus weißem Kunststoff, universell einsetzbar für:
Deckenaufbau-,
Wandaufbau-,
Wandauslegermontage;
auch mit stehender Piktogrammscheibe.
Pendel- und Kettenmontage (mit Zubehör).
Kantenseitige Lichteinspeisung in freistrahlende Displayscheibe ohne Umrahmung.
In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, BGV A8, DIN 4844, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

Erkennungsweite 23 m

Bemessungsbetriebsdauer: 3h
Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz
Durchgangsverdrahtung Anschlussklemmen 2,5 mm2
Schutzart IP43
Schutzklasse II
Zul. Umgebungstemperatur:
-5…+35°C bei Dauerschaltung
+5…+40°C bei Bereitschaftsschaltung

Abmessungen:
L 248 x B 191 x T 36,5 mm
Leuchtmittel: LED

Piktogrammscheibe aus 10 mm Acrylglas, 4 steckbare Piktogrammfolien (Pfeil unten, rechts, links, blind) und Leuchtmittel inklusive.

Piktogramm mit mittlerer Leuchtdichte Weiß >500 cd/m² im Netzbetrieb.

Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Decoma 760 LED M3 SÜ
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