Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Edelstahl mit Leuchtenkörper aus Polykarbonat für den Einsatz in rauer Industrieumgebung oder ungeschützten Außenbereichen in Einzelbatterieausführung nach DIN VDE 0108, gemäß EN1838, BGV A8, technische Ausführung entsprechend  EN 60598 2.22, in Dauer- oder Bereitschaftsschaltungskreisen.

Die Lichtausbeute  muss mindestens 45 lm/W betragen. Dadurch erreicht die Leuchte, die nach DIN 4844 geforderte Leuchtdichte von 200 cd/m² im Netzbetrieb und die nach DIN EN 1838 geforderte Leuchtdichte von 2 cd/m² im Notbetrieb.

Funktion. Zeitbegrenzte Hochschaltung auf Netzlichtstrom bei Netzausfall (Dunkeladaption), gleichbleibendes Lichtstromverhältnis über die Nennbetriebsdauer, selbstregenerierender  Leerlauf- und Kurzschlussschutz bei defektem oder fehlendem Leuchtmittel.

Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku-, Elektronik- und Leuchtmittelbetriebsdaten, variable Ladeprogramme für optimale Batteriekapazität und Batterielebensdauer (> 4 Jahre), automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest gem. DIN VDE 0108 - 6.4.3.10, selektive Status- und Fehleranzeige mittels vier LEDs.

Kommunikationseinheit zur Einbindung in das Busüberwachte zentrale Über-wachungs- und Steuerungssystem Data Center.

Über das DataCenterW können weitere intelligente Prüfzyklen programmiert werden, um die Einsatz-sicherheit der Leuchten und die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen.

Nennbetriebsdauer 3 Std.
Erkennungsweite:
20 m

Abmessungen:
D 150 x L 475 mm

Leuchtmittel:

2 x LL 8W

Satz Piktogrammfolien und Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:
Kaufel

Typ:

Indulux 90 M3 SÜ
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