Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Modular aufgebaute Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium und robustem, hochwertigem Kunststoff mit lichttechnisch optimiertem Hochglanzreflektor in Zentralbatterieausführung nach DIN EN 50171, DIN EN 50172, DIN VDE 0100-718, DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, BGV A8, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22 in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung mit oder ohne Stromkreisüberwachung verwendbar.

Nutzen. AMS Aluminiummontageschale zur einfachen, raschen Montage und direktem elektrischen Anschluss. Funktionseinheit, bestehend aus Reflektor, Elektronik und Leuchtmittel wird abschließend über Steckkontakte aufgesetzt und mit zwei Schrauben gesichert.

Die Verpackung der Leuchte ist so konzipiert, dass die Funktionseinheit nach Montage der AMS, bis zur endgültigen Fertigstellung des Objektes, geschützt in der Verpackung verbleibt.

Lichttechnisches Design. Die speziell für diese Leuchte entwickelte Spiegelanordnung der hochverspiegelten Aluminiumoberfläche mit einem Reflexionsgrad ( > 0,95 auf dem Reflektorträger in Verbindung mit einer zentral angeordneten Transversalprismenlinse auf der transparenten, gewölbten Abdeckung sorgt für eine gute Piktogrammausleuchtung.

Funktion. Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung.

LED-Leuchtmittel für verlängerte Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Flexipiktogramm und Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC
Erkennungsweite:
24 m

Abmessungen:
L 364 x B 167 x H 89 mm


L 300 x B 125 mm (Ausschnitt)


55 mm Einbautiefe

Leuchtmittel:
LED 2x 1W
Fabrikat:
Kaufel

Typ:
Optilux 22 LED EVG 220
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