Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Rettungszeichenwürfelleuchte in Einzelbatterieausführung aus hochwertigem, robusten, Kunststoff, nach DIN V VDE V 0108, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend  EN 60598-2-22, in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. 

Eingebautes elektronisches Betriebsgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung, LED-Leuchtmittel für verlängerte Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz

Nennbetriebsdauer 3 h
Erkennungsweite: 24 m

Schutzart: IP43
Schutzklasse: I

Abmessungen:
L 240 x B 240 x H 270 mm

Leuchtmittel:

LED
Leuchtmittel inklusive.

Inkl. aufgedruckten Piktogrammen LMU, LML, LMR, vierte Seite weiß opal

Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Optima 10 LED M3 SÜ

LV_OPTIMA10LED M3SÜ_02.DOC
Seite 1 von 1
Stand: Februar 2022

