Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Modulare und universelle LED-Scheibenleuchte

Rettungszeichenscheibenleuchte in edler, moderner Optik, in hochwertigem, grauen Kunststoffgehäuse, Piktogrammscheibe eingefasst in einem robusten Kunststoffrahmen mit Umfassung aus eloxiertem Aluminium,
durch modularen Aufbau geeignet für schrittweise Installation: Montageschale (First Fix), Elektronikbox und Piktogrammrahmen im Plug & Play-Design zum einfachen Zusammenschnappen.
mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten
optional, auch nachträglich, durch einfaches Aufschnappen ohne Anschlussarbeiten aufrüstbar mit Leuchtenbaustein Sentara LBS (SER-LBS) für Mischbetrieb aller Schaltungsarten und Einzelleuchtenüberwachung

ohne Zubehör geeignet für Decken- und Wandauslegermontage,

mittels Zubehör (optional) für Deckeneinbau- und Pendelmontage einsetzbar

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172, DIN VDE 0100-718 und E DIN VDE 0108-100
Nach EN 1838, BGV A8, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
LED-Leuchtmittel (4 x 1W) und eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für den Betrieb an Wechselspannung und Gleichspannung für lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch.

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC

Schutzart IP20

Erkennungsweite 30 m

Abmessungen:
L 340 x H 274 x B 69 mm (Deckenmontage)

B 69 x H 293 x T 410 mm (Wandauslegermontage)

Zwei Piktogrammfolien inklusive.

Fabrikat:
Kaufel

Typ:

Serenga 26 FIX  EVG 220
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