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Sicherheitsleuchte als rundes LED-Einbau-Downlight
Sehr kleine Sicherheitsleuchte aus weißem Kunststoff (RAL 9016), mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung weiter Montageabstände bei Deckenhöhen von 2 bis 8 m,

geeignet zum Einbau in Decken mit Hohlräumen >130mm, für einfache, schnelle Montage und Installation.
In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
LED-Leuchtmittel inklusive, Nennleistung max. 3W.
Lichtstrom 150 lm
Integrierte DALI-Kommunikationseinheit zur Einbindung der Leuchte in ein zentrales DALI-Überwachungs- und Steuerungssystem (Controller) zur Überwachung des Leuchten- und Batteriestatus, mit selektiver Fehleranzeige, automatische Tests (Funktionstest, Bemessungsbetriebsdauertest) mit frei programmierbaren Zeitpunkten und Zyklen.
Gemäß DIN EN 62386, DALI (DiiA) zertifiziert.
Autotest-Funktion ohne angeschlossenen DALI-Controller.
Bemessungsbetriebsdauer: 3h
Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz
Anschlussklemmen 1,5 mm2
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Zul. Umgebungstemperatur: 0…+25°C

Montageart: Deckeneinbau

Abmessungen: Abdeckung D 55 mm
Deckenausschnitt: D 42 – 50 mm
Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

OVANO 201 LED E M3 DALI
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