Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
Pos.
Leistungsbeschreibung
Menge
Einzelpreis
Gesamtpreis



netto EUR
netto EUR


Explosionsgeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte, geeignet für alle Zonen 1, 2, 21 und 22
in Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.
Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, automatischer wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

Rohrkörperleuchte mit Gehäuse aus seewasserfester, kupferfreier Aluminiumlegierung und Glasrohr.

Der Lichtstrom im Notbetrieb muss mindestens 150 lm betragen.
Mit optimierter Ausleuchtung als Sicherheitsleuchte zur Erreichung von 8-10m Montageabstand bei Deckenhöhen von 2,5 bis 5m,

geeignet für Decken- und Wandaufbaumontage.
Bemessungsbetriebsdauer: 3h
Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz
Anschlussklemmen 2,5 mm2
Durchgangsverdrahtung mit zusätzlicher, optionaler Kabelverschraubung möglich
Schutzart IP66
Schutzklasse I
Erkennungsweite:
18 m

Abmessungen:
Ø 165 (zuzgl. Kabelverschraubung und Gelenkhalter zur Befestigung) x L 455 mm

Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK07
Zul. Umgebungstemperatur:
-20 bis +55°C
Leuchtmittel:

LED

Piktogrammset (Pfeil unten, rechts, links, oben) und Leuchtmittel inklusive.

EX-Zertifikat gemäß INERIS 13 ATEX 0050X, II 2 GD, Ex D IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80C Db
Fabrikat:
ABB Kaufel / DTS
Typ:

XEL LED W/D M3 SÜ
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