Sicherheitsleuchte
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Sicherheitsleuchte für den Außenbereich

aus hochwertigem, UV-beständigen Kunststoff für den Einsatz im Freien,
In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Robuste Leuchte mit dezenter grauer Farbgebung, hoher Schutzart (IP65), höchstem Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchung (IK10) und vielfältigen Kabeleinführungsoptionen.
Mit automatischer Nachtlichtfunktion bei Aktivierung des integrierten Lichtsensors.

Gleichermaßen geeignet für Decken- und Wandaufbaumontage.

Der Lichtstrom im Notbetrieb muss mindestens 96 lm betragen.
Mit optimierter Ausleuchtung zur Erreichung von Montageabständen >8m bis >16m bei Deckenhöhen von 2 bis 7m (Deckenmontage) bzw. von Montageabständen >8m bis >14m bei Montagehöhen von 2 bis 6m (Wandmontage) bei Wartungsfaktor 0,8
Bemessungsbetriebsdauer: 3h
Anschlussspannung: 220…240 V AC 50/60 Hz

Durchgangsverdrahtung mit zusätzlicher Kabelverschraubung möglich
Schutzart IP65

Schutzklasse II
Abmessungen: L 235 x H 250 x T 80 mm

Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK10
Zul. Umgebungstemperatur: -20 bis +40°C
LED-Leuchtmittel inklusive.

Fabrikat:
ABB Kaufel

Typ:

Lutia 975 W/D M3 SÜ
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