
Kabelschutzsysteme
Eine Auswahl aus über 7500 Produkten

Kontaktieren Sie uns
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BFH-0 BGL/BGH SGB BGPS BVYD/BVYR BVTD/BVTR

PA6 Polyamid Metall PA6 PA6

PMACLIP-Systemhalter Rohrschelle Schwere Systemhalter PMAFIX Y-Verteiler PMAFIX T-Verteiler

IP66 IP68 IP66 IP68

BFH-07-0 BGL-07 SGB-07 – BVYD-100707GT BVYR-100707 BVTD-101010GT BVTR-101010

BFH-10-0 BGL-10 SGB-09 – BVYD-121010GT BVYR-121010 BVTD-121212GT BVTR-121212

BFH-12-0 BGL-12 SGB-11 – BVYD-171212GT BVYR-171212 BVTD-171717GT BVTR-171717

BFH-17-0 BGL-17 SGB-16 BGPS-17 BVYD-231717GT BVYR-231717 BVTD-232323GT BVTR-232323

BFH-23-0 BGH-23 SGB-21 BGPS-23 BVYD-292323GT BVYR-292323 BVTD-292929GT BVTR-292929

BFH-29-0 BGH-29 SGB-29 BGPS-29 BVYD-362929GT BVYR-362929 BVTD-363636GT BVTR-363636

BFH-36-0 BGH-36 SGB-36 BGPS-36 BVYD-483636GT BVYR-483636 BVTD-484848GT BVTR-484848

BFH-48-0 BGH-48 SGB-48 BGPS-48

Systemhalter Verteiler

NVNV NVAV NVWV NVBV NVNZ GMM

Metall-Gewinde Metall-Gewinde Metall-Gewinde Metall-Gewinde Metall-Gewinde

PMAFIX gerade PMAFIX 45°-Winkel PMAFIX 90°-Winkel PMAFIX 90°-Bogenwinkel PMAFIX mit Zugentlastung Sechskantgegenm., Messing

IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

– – – – – –

– – – – – –

NVNV-M120-10 / -5 NVAV-M120-10 NVWV-M120-10 – NVNZ-M120S/P * GMM-M12

NVNV-M160-10 / -5 – NVWV-M160-10 – NVNZ-M160S/P * –

NVNV-M162-10 / -5 NVAV-M162-10 NVWV-M162-10 – – GMM-M16

NVNV-M202-10 / -6 – NVWV-M202-10 – NVNZ-M202S/P * –

NVNV-M207-10 / -6 NVAV-M207-10 NVWV-M207-10 NVBV-M207-10 NVNZ-M207S/P * GMM-M20

NVNV-M257-11 / -7 NVAV-M257-11 – NVBV-M257-11 NVNZ-M257S/P * –

NVNV-M253-11 / -7 NVAV-M253-11 NVWV-M253-11 NVBV-M253-11 NVNZ-M253S/P * GMM-M25

NVNV-M323-13 / -8 NVAV-M323-13 – NVBV-M323-13 NVNZ-M323S/P * –

NVNV-M329-13 / -8 NVAV-M329-13 NVWV-M329-13 NVBV-M329-13 NVNZ-M329S/P * GMM-M32

NVNV-M409-13 / -8 NVAV-M409-13 – NVBV-M409-13 NVNZ-M409S/P * –

NVNV-M406-13 / -8 NVAV-M406-13 NVWV-M406-13 NVBV-M406-13 NVNZ-M406S/P * GMM-M40

NVNV-M506-14 / -9 NVAV-M506-14 – NVBV-M506-14 NVNZ-M506S/P * –

NVNV-M508-14 / -9 NVAV-M508-14 NVWV-M508-14 NVBV-M508-14 NVNZ-M508S/P * GMM-M50

NVNV-M638-14 / -10 NVAV-M638-14 NVWV-M638-14 NVBV-M638-14 NVNZ-M638S/P * GMM-M63

* verschiedene Dichteinsätze erhältlich

Für Bestellung/Download unserer Kata-
loge gehen Sie bitte zu: www.pma.ch

PMA Hauptsitz
Schweiz
PMA AG
Aathalstrasse 90 | CH-8610 Uster
Tel. +41 (0) 44 905 61 11 | Fax +41 (0) 44 905 61 22
pma-ch.info@tnb.com | www.pma.ch

PMA Vertriebsgesellschaften
Österreich
ABB AG | Low Voltage Products
Clemens-Holzmeister-Strasse 4 | A-1109 Wien
Tel. +43 / 1 60109 6530 | Fax +43 / 1 60109 8600
abb.lpvs@at.abb.com | www.pma-at.com

Frankreich
ABB France
18, Avenue du Québec | Néflier, Villebon Silic 607
F-91945 Courtabœuf Cédex
Tel. +33 / 169 59 16 66 | Fax +33 / 169 59 16 69
FR-pma.info@fr.abb.com | www.pma.ch

Deutschland
PMA Deutschland GmbH
Robert-Bosch-Straße 7 | D-97437 Haßfurt
Tel. +49 / 9521 957 71-0 | Fax +49 / 9521 957 71-11
pma-de.info@tnb.com | www.pma-de.com

Grossbritannien
PMA UK Limited
Unit 4 Imperial Court, Magellan Close
Walworth Business Park | Andover, Hampshire, SP10 5NT
Tel. +44 / 1264 333527 | Fax +44 / 1264 333643
pma-uk.info@tnb.com | www.pma.ch

Italien
ABB S.P.A.
Via Luciano Lama 33 | IT-20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. +39 -02- 2415000 | Fax +39 -02- 24148008
contact.center@it.abb.com | www.pma.ch

Spanien
Asea Brown Boveri, S.A. | Low Voltage Products
C/San Romualdo, 13 | ES-28037 Madrid
Tel. +34 (0) 915 81 93 93 | Fax +34 (0) 917 54 51 50
pma-es.info@es.abb.com | www.pma.ch

USA
Thomas & Betts Corporation | A Member of the ABB Group
8155 T&B Boulevard | US-Memphis, TN 38125
Tel. +1 / 901 252 8000 | Fax +1 / 901 252 1354
elec_custserv@tnb.com | www.tnb.com

Hinweis: Technische Änderungen der Produkte
sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments
behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung
vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffenheiten massgebend. Die ABB AG über-
nimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler
oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenständen und Ab-
bildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch die ABB AG verboten.

© Copyright 2015 ABB. Alle Rechte vorbehalten.
Spezifikationen können ohne Vorankündigung ge-
ändert werden.
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Standard-
Wellrohre

Produkte PCL XSOL CYL VOH PIS PCS VCS VAM VAML LLPA LLPO ESD XESX PUS PHT

Zulassung

Material PA6 PA12/PA6 PA6 PA6 PA12 PA12 PA6 PA6 PA6 PA6 PO PA12 PA12/PE PA12 TPE-A

Eigenschaften Sehr flexible,
mittelschwere Wellrohre

Hochflexible,
mittelschwere Wellrohre

Sehr flexible,
mittelschwere Wellrohre

Flexible,
sehr schwere Wellrohre

Höchstflexible,
mittelschwere Wellrohre

Höchstflexible,
schwere Wellrohre

Flexible,
schwere Wellrohre

Flexible,
schwere Wellrohre

Sehr flexible,
mittelschwere Wellrohre

Sehr flexible,
mittelschwere Wellrohre

Sehr flexible,
leichte Wellrohre

Hochflexible,
mittelschwere Wellrohre

Antistatische, hochflexible,
mittelschwere Wellrohre

Hochflexible,
schwere Wellrohre

Hochflexible Wellrohre

mittelschwer schwer

Rohrgrösse
metrisch

Rohrgrösse
Nennweite

10 07 PCLT-07B – – – CYLT-O7B – VOHD-07B – PIST-07B – PCST-07B – VCST-07B – – – VAMLT-07B – LLPA-07A – LLPO-07A – ESDT-07B – – – – – PHTT-07B –

12 10 PCLT-10B – XSOLT-10BG – CYLT-10B – VOHD-10B – PIST-10B – PCST-10B – VCST-10B – VAMT-10B – VAMLT-10B – LLPA-10A – LLPO-10A – ESDT-10B – XESXT-10BY – – – PHTT-10B –

16 12 PCLT-12B – XSOLT-12BG – CYLT-12B – VOHD-12B – PIST-12B – PCST-12B – VCST-12B – VAMT-12B – VAMLT-12B – LLPA-12A – LLPO-12A – ESDT-12B – XESXT-12BY – – – PHTT-12B –

20 17 PCLT-17B PCLG-17B XSOLG-17BG CYLT-17B – – VOHG-17B PIST-17B PISG-17B PCST-17B PCSG-17B – VCSG-17B – VAMG-17B – VAMLG-17B LLPA-17A LLPAG-17A LLPO-17A – ESDT-17B – – XESXG-17BY – PUSG-17B PHTT-17B PHTG-17B

25 23 – PCLG-23B XSOLG-23BG – CYLG-23B – VOHG-23B PIST-23B PISG-23B – PCSG-23B – VCSG-23B – VAMG-23B – VAMLG-23B LLPA-23A LLPAG-23A LLPO-23A – ESDT-23B – – XESXG-23BY – PUSG-23B PHTT-23B PHTG-23B

32 29 – PCLG-29B XSOLG-29BG – CYLG-29B – VOHG-29B PIST-29B PISG-29B – PCSG-29B – VCSG-29B – VAMG-29B – VAMLG-29B LLPA-29A LLPAG-29A LLPO-29A – ESDT-29B – – XESXG-29BY – PUSG-29B – PHTG-29B

40 36 – PCLG-36B XSOLG-36BG – CYLG-36B – VOHG-36B PIST-36B PISG-36B – PCSG-36B – VCSG-36B – VAMG-36B – VAMLG-36B LLPA-36A LLPAG-36A LLPO-36A – ESDT-36B – – XESXG-36BY – PUSG-36B – PHTG-36B

50 48 – PCLG-48B XSOLG-48BG – CYLG-48B – VOHG-48B PIST-48B PISG-48B – PCSG-48B – VCSG-48B – VAMG-48B – VAMLG-48B LLPA-48A LLPAG-48A LLPO-48A – ESDT-48B – – XESXG-48BY – PUSG-48B – PHTG-48B

Produkte NKNH NKAH NKBH NKNZ NKIS BVND/BVNV BVAD/BVAV BVWD/BVWV BVBD/BVBV BVNDZ/BVNZ BVI BVOD/BVOV ALND ALWD ALAD BMN

Zulassung

Gewindematerial Metall-Gewinde Metall-Gewinde Metall-Gewinde Metall-Gewinde Metall-Gewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffflansch PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6-Kunststoffgewinde PA6

Verschraubungstyp PMAFIX Pro gerade PMAFIX Pro 45° Winkel PMAFIX Pro
90°-Bogenwinkel

PMAFIX Pro
mit Zugentlastung

PMAFIX Pro
mit Innengewinde

PMAFIX gerade PMAFIX 45°-Winkel PMAFIX 90°-Winkel PMAFIX 90°-Bogenwinkel PMAFIX mit Zugentlastung PMAFIX mit Innengewinde PMAFIX Flansch 90° PMA Smart Line gerade PMA Smart Line 90°-Winkel PMA Smart Line 45°-Winkel Gegenmutter
schwarz

Schutzart IP68 + IP69K IP68 + IP69K IP68 + IP69K IP68 + IP69K IP68 + IP69K IP66 IP68 IP66 IP68 IP66 IP68 IP66 IP68 IP66 IP68 IP66 IP68 IP66 IP68 IP66 IP66 IP66

Für Rohrgrösse
metrisch NW

Gewinde-
Typ

10 07 M12 x 1.5 – – – – – – – – – – – – – – – Innengewindeadapter mit
diversen UN-Gewinden
erhältlich (passend für
MIL-, AMP-, Souriau- and
ITT-Cannon-Rundstecker).

Freier Innendurchmesser
entspricht PG-Grösse

– – – –

M12 x 1.5 – – – – – BVND-M12MGT BVNV-M12M – – BVWD-M12MGT BVWV-M12M – – – – – – – –

12 10 M12 x 1.5 NKNH-M120-10 NKAH-M120-10 NKBH-M120-10 NKNZ-M120/P * – BVND-M120GT BVNV-M120 BVAD-M120GT – BVWD-M120GT BVWV-M120 – – – – ALND-M120 ALWD-M120 ALAD-M120 BMN-M12

M16 x 1.5 NKNH-M160-10 NKAH-M160-10 NKBH-M160-10 NKNZ-M160/P * – BVND-M160GT BVNV-M160 BVAD-M160GT BVAV-M160 BVWD-M160GT BVWV-M160 – – BVNDZ-M160GT – ALND-M160 ALWD-M160 ALAD-M160 BMN-M16

16 12 M16 x 1.5 NKNH-M162-10 NKAH-M162-10 NKBH-M162-10 – NKIS-M162 BVND-M162GT BVNV-M162 BVAD-M162GT BVAV-M162 BVWD-M162GT BVWV-M162 – – BVNDZ-M162GT BVNZ-M162S ALND-M162 ALWD-M162 ALAD-M162 –

M20 x 1.5 NKNH-M202-10 NKAH-M202-10 NKBH-M202-10 NKNZ-M202/P * – BVND-M202GT BVNV-M202 BVAD-M202GT BVAV-M202 BVWD-M202GT BVWV-M202 – – – – ALND-M202 ALWD-M202 ALAD-M202 BMN-M20

20 17 M20 x 1.5 NKNH-M207-10 NKAH-M207-10 NKBH-M207-10 NKNZ-M207/P * NKIS-M207 BVND-M207GT BVNV-M207 BVAD-M207GT BVAV-M207 BVWD-M207GT BVWV-M207 BVBD-M207GT BVBV-M207 BVNDZ-M207GT BVNZ-M207S BVOD-P167GT BVOV-P167 ALND-M207 ALWD-M207 ALAD-M207 –

M25 x 1.5 NKNH-M257-11 NKAH-M257-11 NKBH-M257-11 NKNZ-M257/P * – BVND-M257GT BVNV-M257 – – – – BVBD-M257GT BVBV-M257 – – ALND-M257 ALWD-M257 ALAD-M257 BMN-M25

25 23 M25 x 1.5 NKNH-M253-11 NKAH-M253-11 NKBH-M253-11 NKNZ-M253/P * NKIS-M253 BVND-M253GT BVNV-M253 BVAD-M253GT BVAV-M253 BVWD-M253GT BVWV-M253 BVBD-M253GT BVBV-M253 BVNDZ-M253GT BVNZ-M253S BVOD-P213GT BVOV-P213 ALND-M253 ALWD-M253 ALAD-M253 –

M32 x 1.5 NKNH-M323-13 NKAH-M323-13 NKBH-M323-13 NKNZ-M323/P * – BVND-M323GT BVNV-M323 – – – – BVBD-M323GT BVBV-M323 – – ALND-M323 ALWD-M323 ALAD-M323 BMN-M32

32 29 M32 x 1.5 NKNH-M329-13 NKAH-M329-13 NKBH-M329-13 NKNZ-M329/P * NKIS-M329 BVND-M329GT BVNV-M329 BVAD-M329GT BVAV-M329 BVWD-M329GT BVWV-M329 BVBD-M329GT BVBV-M329 BVNDZ-M329GT BVNZ-M329S BVOD-P299GT BVOV-P299 ALND-M329 ALWD-M329 ALAD-M329 –

M40 x 1.5 NKNH-M409-13 NKAH-M409-13 NKBH-M409-13 NKNZ-M409/P * – BVND-M409GT BVNV-M409 – – – – BVBD-M409GT BVBV-M409 – – ALND-M409 ALWD-M409 ALAD-M409 BMN-M40

40 36 M40 x 1.5 NKNH-M406-13 NKAH-M406-13 NKBH-M406-13 NKNZ-M406/P * NKIS-M406 BVND-M406GT BVNV-M406 BVAD-M406GT BVAV-M406 BVWD-M406GT BVWV-M406 BVBD-M406GT BVBV-M406 BVNDZ-M406GT BVNZ-M406S BVOD-P366GT BVOV-P366 ALND-M406 ALWD-M406 ALAD-M406 –

M50 x 1.5 NKNH-M506-14 NKAH-M506-14 NKBH-M506-14 NKNZ-M506/P * – BVND-M506GT BVNV-M506 BVAD-M506GT BVAV-M506 – – BVBD-M506GT BVBV-M506 – – ALND-M506 ALWD-M506 ALAD-M506 BMN-M50

50 48 M50 x 1.5 NKNH-M508-14 NKAH-M508-14 NKBH-M508-14 NKNZ-M508/P * NKIS-M508 BVND-M508GT BVNV-M508 BVAD-M508GT BVAV-M508 BVWD-M508GT BVWV-M508 BVBD-M508GT BVBV-M508 BVNDZ-M508GT BVNZ-M508S BVOD-P488GT BVOV-P488 ALND-M508 ALWD-M508 ALAD-M508 –

M63 x 1.5 NKNH-M638-14 NKAH-M638-14 NKBH-M638-14 NKNZ-M638/P * NKIS-M638 BVND-M638GT BVNV-M638 BVAD-M638GT BVAV-M638 – – BVBD-M638GT BVBV-M638 BVNDZ-M638GT BVNZ-M638S ALND-M638 ALWD-M638 ALAD-M638 BMN-M63

* verschiedene Dichteinsätze erhältlich

Anschlüsse
Feinprofil T
Enge Biegeradien

Grobprofil G
Hohe Ausreisskräfte

X*** = Mehrschicht-Wellrohr

NW(A)
NW(B)

NW(C)

NW(A)
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)

Weitere Wellrohre auf An-
frage. Alle hier aufgeführten
Artikelnummern entsprechen
schwarzen Produkten. Grau
und andere Farben auf An-
frage.

Anschlüsse mit PG-,
NPT-, GAS- und
UN-Gewinden sind
ebenfalls erhältlich.
Bitte kontaktieren
Sie unseren Kunden-
dienst.

PMAFIX Nummernschlüssel

xxxx- 10 07 07 xx

NW(A)

NW(B)

NW(C)

Weltweite
ZulassungenABB-KAT.10 D / 7TCA292000R6658 | PMA Selektion
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