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Philip Hauge standardsentraler

Komplette ”håndtverkersentraler”, kan monteres på vegg eller stativ

230V sentralen leveres komplett med 1 stk 32A 3-fas apparatinntak, 1 stk 32A 3-fas stikkontakt, jorfeilbryter  
og kurssikringer som dekker 16A kurser, 1 stk 16A 3-fas stikkontakt og 4 stk en-fase kontakter. 
400V sentralen leveres komplett med 1 stk 32A 3-fas+N apparatinntak, 1 stk 32A 3-fas+N stikkontakt, 
jorfeilbryter og kurssikringer som dekker 16A kurser, 1 stk 16A 3-fas+N stikkontakt og 4 stk en-fase kontakter. 

El. nr. 15 669 27 - HAUGE håndverkersentral 32A - 32-114J 230V - IP 44 
El. nr. 15 669 34 - HAUGE håndverkersentral 32A - 432-114J 400V - IP 44 

Komplette hovedsentraler for montering på stolpe eller vegg  

Sentralene er produsert i glassfiberarmert polyester, som egnet seg godt for vårt klima. 

230V sentralen leveres komplett med 3-polt 63A overbelastningsvern, målerbrett, 1 stk 32A 3-fas stikkontakt,  
1 stk 16A 3-fas stikkontakt og 2 stk en-fase kontakter. 
400V sentralen leveres komplett med 3-polt+N 63A overbelastningsvern, målerbrett, 1 stk 32A 3-fas+N 
stikkontakt, 1 stk 16A 3-fas+N stikkontakt og 2 stk en-fase kontakter. 

El. nr. 15 669 06 - HAUGE HS 63 NR 0112 230V - IP44 
El. nr. 15 669 08 - HAUGE HS 463 NR 0112 400V - IP44

Komplette hovedsentraler for montering på vegg eller stativ  

Sentralene er produsert i saltvannsbestandig aluminium. 

230V sentralen leveres komplett med 3-polt 63A overbelastningsvern, målerbrett, 1 stk 32A 3-fas stikkontakt,  
1 stk 16A 3-fas stikkontakt og 4 stk en-fase kontakter. 
400V sentralen leveres komplett med 3-polt+N 63A overbelastningsvern, målerbrett, 1 stk 32A 3-fas+N 
stikkontakt, 1 stk 16A 3-fas+N stikkontakt og 4 stk en-fase kontakter. 

El. nr. 15 669 36 - HAUGE HS1 63 0114 230V - IP44 
El. nr. 15 669 37 - HAUGE HS1 463 0114 400V - IP44 
El. nr. 15 669 10 - HAUGE STATIV F/HS og US, byggestørrelse 1 til 3.

Komplette undersentraler for montering på vegg eller stativ.

Sentralene er produsert i saltvannsbestandig aluminium. 

230V sentralen leveres komplett med 1 stk 63A 3-fas apparatinntak, 1 stk 63A 3-fas stikkontakt, jordfeilbryter 
som dekker 32A og 16A kurser, 2 stk 32A 3-fas stikkontakt og 6 stk en-fase kontakter.

400V sentralen leveres komplett med 1 stk 63A 3-fas+N apparatinntak, 1 stk 63A 3-fas+N stikkontakt, 
jordfeilbryter som dekker 32A og 16A kurser, 2 stk 32A 3-fas+N stikkontakt og 6 stk en-fase kontakter. 

El. nr. 15 669 04 - HAUGE US1 63 R1206J 230V - IP44 
El. nr. 15 669 05 - HAUGE US1 463 R1206J 400V - IP44 
El. nr. 15 669 10 - HAUGE STATIV F/HS og US, byggestørrelse 1 til 3 

Schuko 
stikkontakter
10/16 A 250V, IP 44
El.nr 1546184 

Schuko 
stikkontakter
10/16A 250V, IP 44
El.nr 1546185 

Schuko stikkontakt, 
innfelte for PHIX 
Uttakssentaler
El.nr 1546186 

Kombinasjons
stikkontakt 16A, for 
campingvogner IP44
El.nr 1565410 

1566934

1566906

1566936

1566905

1569927



Lagerførte sentraler - omgående levering

Komplette uttaksentraler PHIX for motorvarmere  

 Antall  Antall
 schuko*   jordfeil Vekt  El. 
Type PHIX for motorvarmer stikk.  aut. C16A kg ABBartikkelnr. nummer

Koblingsklemme for 3x4x16mm2 CU (IT/TN)
PHIX 21J m/veggfeste VF 16CU* 2  1 5,2 1SEH660001R2002 1586061

3x5x16mm2 CU: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med stolpe for nedgraving   
PHIX 21J m/stolpe EDS 1,5 meter 16CU 2  1 14,2 1SEH660002R0002  1586025

*Stikkontakter 2P+PE, for vanlig husinstallasjon.

Komplette uttaksentraler PHIXI for campingplasser 

 Antall Antall
 IEC**  jordfeil  Vekt  El. 
Type PHIXI for parkeringsplasser stikk. aut. C16A Elmåler  kg ABBartikkelnr. nummer

3x5x16mm2 CU: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med stolpe for nedgraving  
PHIXI 22J m/stolpe EDS 1,5 meter 16CU 2 2  14,4 1SEH660002R1010  1586085

3x5x16mm2 CU: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med stolpe for nedgraving   
PHIXI 22JM m/stolpe EDS 1,5 meter 16CU 2 2 2 14,6 1SEH660002R1031  1586003

** Stikkontakter (industristikkontakter) i henhold til EN-60309-2.

Komplette uttaksentraler PHIXI for brygger og marinaer

 Antall Antall
 IEC**  jordfeil  Vekt  El. 
Type PHIXI for parkeringsplasser stikk. aut. C16A Elmåler  kg ABBartikkelnr. nummer

3x5x16mm2 CU: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med stolpe for montering på flatt underlag  
PHIXI 22J m/stolpe EDS 1 meter 16CU 2 2  13,7 1SEH660002R1020  1586087

3x5x16mm2 CU: (For tilkobling av maks. tre Cu-kabler) med stolpe for montering på flatt underlag  
PHIXI 22JM m/stolpe EDS 1 meter 16CU 2 2 2 13,9 1SEH660002R1035  1586004

** Stikkontakter (industristikkontakter) i henhold til EN-60309-2.

PHIX 22J 
EDS 1,5
1586027

PHIXI 22J EDS-1
1586087

Apparatinntak for 
campingvogner,  
16A, IP44 
El.nr 1565701 

Pugg 16A, IP44 
El.nr 1542102 

Skjøtekontakt, 
16A, IP44 
El.nr 1542242 

Apparatinntak 
for innfelling 
16A, IP 44 
El.nr 1544002 

Beskyttelses
hette 
El.nr 1564080 

Alle typer PHIX og PHIXI kan leveres med lys. Ta kontakt med oss på tlf. 55 69 50 81, eller på post@philiphauge.no

PHIX 21J VF
1586061
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Målskisser og koblingsskjema PHIX og PHIXI

Målskisser:

NORSK
AKKREDITERING

QUAL 001

Sertifikat nr. 900751

ISO 9001 Sertifisert

Sertifikat nr. 901135

ISO 14001 Sertifisert

NORSK
AKKREDITERING

QUAL 001

Våre produkter
kan kun installeres

av autorisert
elektroinstallatør

ABB AS
Automasjonsprodukter
Tlf: + 47 03500 
Fax: + 47 55 92 61 50 
www.abb.no/automasjonsprodukter 
Krokatjønnveien 11 c
5147 FYLLINGSDALEN
www.philiphauge.no


