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产品简介

户外铁道用真空断路器一FSK II+
27.5 kV - 250 kV BIL - ⋯ 2500A - ⋯ 31.5 kA

ABB的FSK II+真空断路器创造性的
将永磁操动机构和电气控制结合在
一起，从而减少了活动部件，增加了
产品可靠性，实现了真正意义上的免
维护。

主要特点
•  高压接线端子连接灵活且简单
•  设计紧凑
•  创造性的将永磁操动机构和电气控制结合在一起
•  采用硅橡胶绝缘套筒
•  可简便省时的更换任何主要部件
•  无六氟化硫气体
•  有单极双极断路器可供选择
•  适用于新项目，改造和升级项目
•  适用于1x27.5 kV和2x27.5 kV线路

给客户带来的益处
•  容易与新的或现有设备搭配使用
•  节约设计及改造时间
•  相同的极柱设计可涵盖单极和双极应用
•  紧凑外形（对占地面积要求更少，减少基建成本）
•  容易安装及调试
•  无需机械调整

•  更小的功耗
•  极少的维护成本
•  更少的移动部件
•  方便现场运输
•  在污秽环境中，硅胶绝缘套筒具有更好的性能（无需经
常清洁，可避免人为损坏）

•  无六氟化硫排放，更低的环境影响
•  无需存储或控制六氟化硫
•  无需担心泄漏及由其引起的失效

ABB作为你得力的合作伙伴
•  在铁路上超过100年的经验
•  专注且精益的组织结构
•  遍布全球的供货商
•  全球范围内客户的认可
•  整个设计，生产和交付由ABB执行并监控
•  卓越的工程支持及售后服务



   

技术参数

额定值

额定电压

额定电流

额定频率

极数

额定短路开断电流

额定短路关合电流

额定短时耐受电流

额定工频耐受电流

额定雷电冲击耐受电压

分闸时间/合闸时间

电气寿命，在额定电流下（操作次数）

机械寿命（操作次数）

27.5 kV

1250/1600 A-2000/2500 A

50/60 Hz

1或2

31.5 kA

80 kA

31.5 kA, 4 s
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250 kV

30-45 ms /45-70 ms
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20,000
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ABB电气官方微信 ABB直通车 ABB中国客户服务中心

—
厦门ABB开关有限公司
福建省厦门市翔安区舫山西二路885号
邮编：361101
电话：0592 602 6033
传真：0592 603 0505

ABB（中国）客户服务热线
电话：800-820-9696   400-820-9696
电邮：cn-ep-hotline@abb.com

www.abb.com.cn
样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更
恕不另行通知，ABB（中国）有限公司拥有最
终解释权。


