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ABB-free@home® Hinweise zur Anleitung

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgefihrten
Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschaden und gewahrleisten einen
zuverlassigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerats.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfaltig auf.
Falls Sie das Gerat weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit.

Fir Schaden durch Nichtbeachtung des Handbuchs ibernimmt Busch-Jaeger keine
Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen bendétigen oder Fragen zum Gerat haben, wenden Sie
sich an Busch-Jaeger oder besuchen Sie uns im Internet unter:

ABB Schweiz AG
www.abb.ch/freeathome
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2 Sicherheit

Das Gerat ist nach den derzeit giiltigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher.
Es wurde geprift und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um
Gefahren zu vermeiden.

Fir Schaden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen ibernimmt Busch-
Jaeger keine Haftung.

2.1 Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit dem Gerat
hin oder geben nitzliche Hinweise.

Warnung
Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort ,Warnung“ kenn-

zeichnet eine gefahrliche Situation, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fihren kann.

Achtung — Sachschaden
Dieses Symbol kennzeichnet eine moglicherweise schadliche Situa-

tion fur das Produkt. Die Nichtbeachtung kann eine Beschadigung
oder Zerstdrung des Produkts zur Folge haben.

O Hinweis...
ﬂ Dieses Symbol kennzeichnet nitzliche Informationen oder Verweise
auf weiterfihrende Themen. Dies ist kein Signalwort fir eine ge-
fahrliche Situation.

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen zum Umweltschutz.

Um auf besondere Gefahren hinzuweisen, werden im Handbuch folgende Symbole
eingesetzt:

Dieses Symbol weist auf eine gefahrliche Situation durch elektri-
schen Strom hin. Wird ein so gekennzeichneter Hinweis nicht be-

achtet, sind schwere oder todliche Verletzungen die Folge.
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ABB-free@home® Sicherheit

2.2

2.3

24

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Bei dem Gerat handelt es sich um eine Sensor-/ Jalousieaktoreinheit fiir die dezent-
rale Unterputzmontage.

Das Gerat ist fur Folgendes bestimmt:

» den Betrieb gemaf der aufgefiihrten technischen Daten,
» die Installation in trockenen Innenraumen und geeigneten Unterputzdosen,
»  die Nutzung mit den am Gerat vorhandenen Anschlussmaoglichkeiten.

Zur bestimmungsgemalien Verwendung gehdért auch die Einhaltung aller Angaben
dieses Handbuchs.

Bestimmungswidriger Gebrauch

Jede Verwendung, die nicht in Kapitel 2.2 genannt wird, gilt als bestimmungswidrig
und kann zu Personen- und Sachschaden flihren.

Busch-Jaeger haftet nicht fir Schaden, die durch bestimmungswidrige Verwendung
des Gerats entstehen. Das Risiko hierfir tragt allein der Benutzer / Betreiber.

Das Gerat ist nicht fiir Folgendes bestimmt:

»  eigenmachtige bauliche Veranderungen,

»  Reparaturen,

» den Einsatz im AulRenbereich oder im Bereich von Nasszellen,
» den Einsatz mit einem zusatzlichen Busankoppler.

Zielgruppe / Qualifikation des Personals

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerats darf nur durch dafir aus-
gebildete Elektrofachkrafte mit entsprechender Qualifikation erfolgen.

Die Elektrofachkraft muss das Handbuch gelesen und verstanden haben und den
Anweisungen folgen.

Die Elektrofachkraft muss die in ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften be-
ziuglich Installation, Funktionsprifung, Reparatur und Wartung von elektrischen Pro-
dukten beachten.

Die Elektrofachkraft muss die ,Funf Sicherheitsregeln“ (DIN VDE 0105, EN 50110)
kennen und korrekt anwenden:

1. Freischalten;

2. Gegen Wiedereinschalten sichern;
3. Spannungsfreiheit feststellen;

4. Erden und Kurzschlief3en;

5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
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ABB-free@home®

Sicherheit

2.5 Sicherheitshinweise

Warnung
Elektrische Spannung! Lebensgefahr und Brandgefahr durch elekt-

rische Spannung in Héhe von 230 V.

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsfiihrenden Tei-
len kommt es zu einer gefahrlichen Kérperdurchstromung. Elektri-

scher Schock, Verbrennungen oder der Tod kénnen die Folge sein.

»

»

»

»

»

»

»

Arbeiten am 230 V-Netz dirfen nur durch Elektrofachpersonal
ausgefuhrt werden.

Schalten Sie vor der Montage/Demontage die Netzspannung frei.
Verwenden Sie das Gerat nie mit beschadigten Anschlusskabeln.

Offnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehéuse
des Gerats.

Verwenden Sie das Geréat nur, wenn es sich in technisch ein-
wandfreiem Zustand befindet.

Nehmen Sie keine Anderungen oder Reparaturen am Gerat, an
seinen Bestandteilen und am Zubehor vor.

Halten Sie das Gerat von Wasser und feuchten Umgebungen
fern.

Achtung — Sachschaden
Gerateschaden durch aullerliche Einfllsse.

Feuchtigkeit und eine Verschmutzung des Gerats kénnen zur Zer-
stérung des Gerats fihren.

»

Schutzen Sie das Gerat bei Transport, Lagerung und im Betrieb
vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschadigungen.
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3 Hinweise zum Umweltschutz

Alle Verpackungsmaterialien und Gerate sind mit Kennzeichnungen und Prifsie-
geln fir die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem
Elektro- und Elektronikgerategesetz und der REACH-Verordnung (EU-Richtlinie
2002/96/EG WEEE und 2002/95/EG RoHS), (EU-REACH-Verordnung und Ge-
setz zur Durchfiihrung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006).

Das Geréat enthalt wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet wer-

den kénnen. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgerate dirfen

nicht zum Hausabfall gegeben werden.

» Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogerate bzw. de-
ren Komponenten immer Uber die hierzu autorisierten Sammel-
stellen oder Entsorgungsbetriebe.
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4 Produktbeschreibung

Abb. 1: Produktiibersicht

[1] Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach
[2] Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach
[3] Befestigungsplatte

[4] Rahmen

[5] Taster

Bei dem Gerat handelt es sich um eine Sensor-/ Jalousieaktoreinheit fir die de-
zentrale Unterputzmontage. Die Gerate dienen der Steuerung von Jalousiemoto-
ren (z.B. Sonnenschutzanwendungen) und sind entsprechend vorkonfiguriert
(Taste oben/ unten: auf/ab; linke Taste). Diese Vorkonfiguration kann aber ent-
sprechend angepasst werden. Weiterhin kénnen Liftungsklappen, Tore und
Fenster gesteuert werden.

Sensor und Aktor sind in einem Unterputz-Einsatz [1 oder 2] kombiniert.

Der integrierte Busankoppler erméglicht den Anschluss an die free@home-
Buslinie. Nach Aufschalten der Busspannung und Anschluss des Verbrauchers,
kann dieser direkt am Bedienelement geschaltet werden.

Weitere Produktmerkmale:
»  Grine LEDs als Orientierungslicht/Statusanzeige,
»  Austauschbare Taster mit entsprechenden Symbolen.
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ABB-free@home® Produktbeschreibung

4.1 Lieferumfang

Je nach Ausfiihrung sind im Lieferumfang der Unterputz-Einsatz [1 oder 2], die
Befestigungsplatte [3], die passenden Taster [5] und der Rahmen [4] enthalten.

O  Hinweis...
» Je nach Verwendung kénnen Taster mit unterschiedlichen Be-

druckungen gewahlt werden.
» Nur folgende Tragringe verwenden: Typ T: 8388487.

4.2 Typenubersicht

Produktname Sensorkanile Aktorkanale Schaltlast
. 4A
Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach 1 1 _
cos$=0,5
. 4A
Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach 2 1 _
cos$=0,5

Tab.1: Typeniibersicht

4.3 Funktionsiibersicht

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht (iber die moglichen Funktionen und An-
wendungen des Gerats:

Symbol der Bedienoberflache Informationen

Name: Sensor

Typ: Sensor

Wird bereitgestellt von: Sensor/Jalousieaktor
Funktion: Bedienelement zur Steuerung von
free@home Funktionen

Name: Jalousieaktor

Typ: Aktor
Wird bereitgestellt von: Sensor/Jalousieaktor

Funktion: Schaltet angeschlossene Lasten

Tab. 2: Funktionsibersicht

Technisches Handbuch 1373-1-8602
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ABB-free@home® Produktbeschreibung

4.4 Geratelibersicht Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach

Abb. 2: Gerételibersicht Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach
[11 Markierung TOP

[2] Typenschild

[3] unterer Klemmenblock

[4] Busanschlussklemme

4.5 Geratelibersicht Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach

Abb. 3: Gerételibersicht Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach
[1]1 Markierung TOP

[2] Typenschild

[3] unterer Klemmenblock

[4] Busanschlussklemme
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5 Technische Daten

5.1 Ubersicht
Parameter
Stromversorgung
Busteilnehmer
Anschluss
Leitungstyp
Abisolierung

Maximallast
Geschaltete Lastleitung

Schutzart
Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Tab. 3: Technische Daten

5.2 Abmessungen

O  Hinweis ...

Wert

24 VDC (erfolgt tber Buslinie)

1 (12mA)

Busanschlussklemme: 0,4-0,8 mm
J-Y(St)Y, 2x2x0,8 mm

6-7 mm

4A O

230V ~, 50/ 60 Hz;
Schraubklemmen: 2x2,5 mm? starr;
2x1,5 mm? flexibel

IP20
-5°C-+45°C
-20°C—-+70°C

ﬂ Alle MaRangaben in mm. Alle Geratetypen in diesem Handbuch wei-

sen die gleichen Male auf.

46 f

©1
EN, 4

31,5

Abb. 4: Abmessungen aller beschriebenen Gerétetypen
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Technische Daten

5.3 Anschlussbilder

-

10 A

L
N

Bus

Abb. 5: Elektrischer Anschluss
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ABB-free@home® Montage

6 Montage

6.1 Planungshinweise

O Hinweis...
Planungs- und Anwendungshinweise fir das System kdnnen dem
Systemhandbuch fir free@home entnommen werden. Dieses kann
Uber www.abb.ch/freeathome heruntergeladen werden..

6.2 Sicherheitshinweise zur Montage

Abb. 6: SELV-Stromkreise

[1] Busleitung

[2] Unterputz-Montagedose
[3] Gerateeinsatz

[4] Tragring

[5] 230V-Zuleitung

Warnung — Lebensgefahr durch Kurzschluss
Lebensgefahr durch elektrische Spannung in Hohe von 230 V bei
Kurzschluss auf der Niederspannungsleitung.

» Achten Sie bei der Montage auf eine raumliche Trennung
(> 10 mm) der SELV-Stromkreise zu anderen Stromkreisen
(siehe Abb. 6).

» Verwenden Sie bei Unterschreiten des Mindestabstandes z.B.
Elektronikdosen oder Isolierschlauche.

» Achten Sie auf korrekte Polaritat.
» Beachten Sie die einschlagigen Normen.
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ABB-free@home® Montage

Warnung — Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsfiihrenden
Teilen kommt es zu einer gefahrlichen Kérperdurchstromung.

Elektrischer Schock, Verbrennungen oder Tod sind die Folge.

Unsachgemal ausgefuhrte Arbeiten an elektrischen Anlagen
gefahrden das eigene Leben und das des Benutzers. Weiterhin
kénnen Brande und schwere Sachschaden entstehen.

» Installieren Sie die Gerate nur, wenn Sie Uber die notwendigen
elektrotechnischen Kenntnisse und Erfahrungen verfigen
(siehe Kapitel 2.4)

» Verwenden Sie geeignete personliche Schutzausrustung.
» Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Messgeréate.

» Prifen Sie die Art des Spannungsversorgungsnetzes
(TN-System, IT-System, TT-System), um die daraus folgenden
Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung,
erforderliche ZusatzmalRnahmen etc.) sicherzustellen.

6.3 Montage / Einbau

Abb. 7: Montage

[1] Unterputz-Einsatz
[2] Befestigungsplatte
[3] Abdeckrahmen
[4] Taster

Technisches Handbuch 1373-1-8602 |14
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71

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt Uber die webbasierte Oberflache des System Access
Point.

Der System Access Point stellt die Verbindung zwischen den free@home-
Teilnehmern und dem Smartphone, Tablet oder PC her. Uber ihn werden die
Teilnehmer wahrend der Inbetriebnahme identifiziert und programmiert.

Gerate, die physikalisch am free@home-Bus angeschlossen sind, melden sich
automatisch am System Access Point an. Sie Ubermitteln Informationen Uber ih-
ren Typ und unterstutzte Funktionen (siehe Tab. 2, Kapitel 4.3).

Bei Erstinbetriebnahme werden alle Gerate mit generischen Namen versehen
(z.B. Jalousieaktor1, ...). Der Benutzer muss diese Namen auf sinnvolle anla-
genspezifische Namen andern (Beispiel: ,Jalousie Wohnzimmer* fur einen Jalou-
sieaktor im Wohnzimmer).

Die Gerate mussen zur Ausflihrung zusatzlicher Funktionen parametriert werden.

In den folgenden Kapiteln wird die Inbetriebnahme der Sensor-/ Jalousieak-
toreinheiten beschrieben. Hierbei wird davon ausgegangen, dass grundlegende
Inbetriebnahmeschritte des Gesamtsystems bereits erfolgt sind. Allgemeine
Kenntnisse Uber die webbasierte Inbetriebnahmesoftware des System Access
Point werden vorausgesetzt.

O  Hinweis...
Allgemeine Informationen zur Inbetriebnahme und Parametrierung
befinden sich im Technischen Handbuch und in der Onlinehilfe des
System Access Point.

Zuordnung der Gerate und Kanalfestlegung

Die an das System angeschlossenen Gerate mussen identifiziert werden, d.h. sie
werden ihrer Funktion entsprechend einem Raum zugeordnet und erhalten einen
beschreibenden Namen.

0 Die Zuordnung erfolgt tber die Zuordnungsfunktion der webbasier-

e ten Bedienoberflache des System Access Point.
ZUORDNUNG

Technisches Handbuch 1373-1-8602
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Inbetriebnahme

7.1.1  Gerat hinzufligen

ZUO

Ez1 ERDGESCHOSS

Wohnzimmer

. ‘ Gerat hinzuftigen v
Automatischer T0..  Dimmakior  Etagenrul  Fan Coll  Jalousieakior  TOrkommunikaton..  Tardfinerakio

RDNUNG ® ‘ < ‘ w HAUPTMENU ‘

:= LISTENANSICHT

Erdgeschoss

Alle

Wohnzimmer

Abb. 8: Geréte zuordnen

»

Wahlen Sie aus der Leiste ,Gerat hinzufigen® die gewlinschte Anwendung

aus und ziehen Sie sie per Drag&Drop auf den Grundriss in der Arbeitsfla-

che.

ZUORDNUNG JALOUSIEAKTOR

Sensor/Dimmaktor 1/1-fach

ABB700000031
AVD

ABB700000030
TTU

Sensor /Jalousieaktor 2/1-fach

ABB700000024
MVY

ABB700000025
DuUQ

ABB700000028
WNX

ABB700000027
PMO

Bitte einen Kanal zuordnen.
Wie der korrekte Kanal gefunden werden
kann, ist jeweils abhangig vom Gerat welches

identifiziert worden ist.

Bei den meisten Sensoren kann der Sensor

entweder direki geschaliet oder getriggert

werden. Im Fall von Aktoren kann aus der Liste
auf der linken Seite ein Element ausgewahlt
werden. Hier kann dann der Kontrollbutton
benuizt werden, um z.B. eine verbundene
Lampe zu identifizieren.

Benuizen Sie die auf das Gerat aufgedruckie
Seriennummer um das entsprechende Gerat

Ea

Abb. 9: Zuordnung

Es wird automatisch ein Popup-Fe

nster gedffnet, in dem alle Gerate aufgelis-

tet werden, die zur gewahlten Anwendung passen.

Die Identifikation des gewtiinschten Gerats kann nun auf 2 Wegen erfolgen.

Technisches Handbuch 1373-1-8602

|16



ABB-free@home® Inbetriebnahme

Identifikation tiber Seriennummer

ZUORDNUNG JALOUSIEAKTOR

Sensor /Jalousieaktor 2/1-fach

ABB700000031

ABB700000030
TTU

Sensor/ Schaltaktor 2/1-fach

Sensor / Jalousieaktor 2/1-fach

ABB700000024 P-jatovsiest. Wz, @
MVY @
ABB700000025 7N
DuUQ

Abb. 10: Identifikation (ber Seriennummer

»  Vergleichen Sie die 3-stellige Kurznummer des Identlabels, welches auf dem
Gerateplan aufgeklebt sein sollte, mit den Nummern in der Liste und identifi-
zieren Sie so das gesuchte Gerat und ggf. den gesuchten Kanal.

Identifikation durch Schalten (nur fiir Aktoren geeignet)

ZUORDNUNG JALOUSIEAKTOR

Sensor /Jalousieaktor 2/1-fach
Jalousieaktor

ABB700000031

AVD Etage Neue Etage
Raum Neuer Raum

ABB700000030

1AL Name Sensor / Jalousieaktor 2/1-fach

Sensor/ Schaltaktor 2/1-fach Seriennummer ABB700000031
Kurz ID AVD

ABB700000024

MVY

ABB700000025 Schaltaktor

DUQ

ABB700000026

WNX :

ABB700000027

Abb. 11: Identifikation durch Schalten

»  Wahlen Sie ein Gerat und einen Kanal aus der Liste aus.

»  Betatigen Sie die Schaltflache in der Detailansicht des Gerats.

- Der angeschlossene Verbraucher wird geschaltet.

»  Fahren Sie so fort, bis Sie das gesuchte Gerat gefunden haben.

Technisches Handbuch 1373-1-8602 [17
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Namen vergeben

ZUORDNUNG JALOUSIEAKTOR

Sensor /Jalousieaktor 2/1-fach
Jalousieaktor

ABB700000031

AVD Etage Neue Etage
Raum Neuer Raum

ABB700000030

TTu Name Sensor / Jalousieaktor 2/1-fach

Sensor/ Schaltaktor 2/1-fach Senennummer ABB700000031
Kurz ID AVD

ABB700000024

MVY

ABB700000025 Schaltaktor

DuQ

ABB700000026

WNX )

ABB700000027

Abb. 12: Namen vergeben

»  Geben Sie einen leicht verstandlichen Namen ein, unter dem die Anwendung
spater angezeigt werden soll (z.B. ,Jalousie Wohnzimmer*).

»  Betatigen Sie den Haken unten rechts, um lhre Eingaben zu Gbernehmen.

O Hinweis...

ﬂ Uber die webbasierte Bedienoberflache des System Access Point
kénnen die Gerateeinstellungen angepasst werden.
Bei vorprogrammierten Geraten (Sensor-/Jalousieaktoreinheit) kon-
nen die Voreinstellungen gedndert werden. Die Kanalauswahl kann
somit beeinflusst werden.
Diese Einstellungen kénnen aber teilweise nur mit einem Installa-
teurzugang vorgenommen werden (siehe Onlinehilfe des System
Access Point). Die Parametereinstellungen bleiben wie oben be-
schrieben.
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7.2 Einstelimoglichkeiten pro Kanal
Fir jeden Kanal kénnen allgemeine Einstellungen und spezielle Parametereinstellun-
gen vorgenommen werden.

Die Einstellungen erfolgen Uber die Zuordnungsfunktion der web-
basierten Bedienoberflache des System Access Point.

ZUORDNUNG

Gerat auswahlen

ZUORDNUNG @

E51 ERDGESCHOSS

Jalousie Wohnzimmer
/G> =)

. Parameter
Jalousie Wohnzimmer

Gesannte Fahrzeit[s]
— 600

Wohnzimmer
Gesanmte Lamellen-Fahrzeit [ms]

- 1.400 =+

Keine Reaktion

Kalibrierung

Auto-Tirdffner  Etagenruf Flurlicht  Jalousieaktor Licht Schaltaktor ~ Steckdose  Turdffner

Bewegungsmelde...  Etagenruftaster @« v

Abb. 13: Gerét auswéhlen

»  Wahlen Sie das Geratesymbol [1] im Grundriss der Arbeitsansicht aus.

- Es werden alle Einstellmdglichkeiten fur den jeweiligen Kanal in der Listenansicht

[2] angezeigt. Bei Tastern (Sensoren) muss der entsprechende Taster ausgewahilt
werden.

Die folgenden Einstellungen sind verfiigbar.

Technisches Handbuch 1373-1-8602 [ 19



ABB-free@home® Inbetriebnahme

7.2.1 Einstellungen Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach

Aktoreinstellungen

@ [11 Anderung des Namens
[2] Loéschen des Kanals Uber X'
[3] Schalten des Aktors tber Schaltflache

[4] Einstellung der Fahrzeit in Sekunden tber
die Schaltflachen -/+

[5] Einstellung der Lamellen-Fahrzeit in
Sekunden Uber die Schaltflachen -/+
Gesamte Fahrzeit [s]

= 600 —@ [6] Verhalten bei Stérungen:

Nur Informationsanzeige! Einstellungen
Gesamie Lamellen-Fahrzeit [ms]

i 1.400 £s 4@ kénnen nicht erfolgen.

[7]1 Schaltflache ,Kalibrierung”
@ Ein Assistent flihrt durch den Kalibriervor-
gang. Genaue Beschreibung siehe auch

r— @ Onlinehilfe des System Access Point.

Parameter

Keine Reaktion

Sensoreinstellungen

[11 Anderung des Namens

[2] Loschen des Kanals ber X'
lSensor / Jalousieaktor 1/1-fach [3]

Drucktaster ~>—®

Auswahl des Tasters in der Listenansicht

Tastereinstellungen
[11 Anderung des Namens
Drucktaster (1) ) )
[2] Schalten des Sensors liber Schaltflache
_(%_@ [3] Einstellung der LED-Einschalthelligkeit
_ Nacht/Tag in % Uber die Schaltflachen -/+:

Uber diese Paramater kann festgelegt
werden, wie stark die LED prozentual bei

P 1
el Nacht/Tag leuchtet.
LED-Einschalthelligkeit Nacht [%] Achtung! Parameter ist nur funktionsfahig
— 50 = wenn ein Zeitprofil mit der Anwendung

,LED-Tag/Nacht-Umschaltung“ vorhanden
@ ist. Das Gerat (Kanal) muss mit dieser

LED-Einschalthelligkeit Tag [%] . !
ED-Einschaitheligkett Tag [%] Anwendung verknUpft sein!

-_— 50
+ Anwendungssymbol:
LED-Betriebsart [4] Auswahl der LED-Betriebsart:
- ; Orientierungslicht: LED leuchtet perma-
Orientierungslicht _—(: )
a h nent.
Statusanzeige: LED leuchtet bei Betati-
gung.

Der folgende Parameter steht bei vorprogrammierten Geraten sofort zur Verfliigung. Bei allen

anderen Geraten steht er erst nach der Verknipfung mit einem Aktor zur Verfligung.

Die Einstellung in der Listenansicht erfolgt dann Uber die Verkniipfungsfunktion der webba-

sierten Bedienoberflache des System Access Point.

[5] Auswahl der Funktion: Bedienelement;

Funiion Dimmsensor; Treppenhauslichtsensor;
Bedienelement X 4@ Sensor Zwangsstellung Ein/Aus; Jalousie-

sensor; Jalousiezwangsstellung
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7.2.2 Einstellungen Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach

Aktoreinstellungen:

wie bei Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach

Sensoreinstellungen:

[11 Anderung des Namens

[2] Loéschen des Kanals Uber X'
lSensor / Jalousieaktor 2/1-fach

[3] Auswahl des Tasters in der Listenansicht
Linker Drucktaster

Rechter Drucktaster

Tastereinstellungen:

wie bei Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach; allerdings kénnen die Einstellungen jeweils separat flr
den linken Taster und den rechten Taster vorgenommen werden.

Technisches Handbuch 1373-1-8602

| 21



ABB-free@home® Inbetriebnahme

7.3 Verkniipfungen vornehmen

Die Uber die Zuordnungsfunktion angelegten Sensor-/Jalousieaktoreinheiten kdnnen
nun miteinander verknipft werden. Somit kdnnen einfache EIN/AUS-Schaltungen oder
Wechselschaltungen realisiert werden.

E Die Verknupfung erfolgt tber die Verknupfungsfunktion der web-
basierten Bedienoberflache des System Access Point.

VERKNOPFUNG

®) Hinweis...

Bei vorprogrammierten Geraten (Jalousieaktoreinheiten) wird au-
tomatisch eine Verknipfung zwischen Aktor und Sensor erstellt,
da diese in einem Gerat vereint sind.

7.3.1 Aktor und Sensor verbinden

. HAUPTMENU
VERKNUPFUNG ® : . 4

E51 ERDGESCHOSS := LISTENANSICHT

n Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach

o Wohnzimmer E
.
Wippe

Jalousie Wohnzimmer

a Szenen und Gruppen hinzufiigen v

© 6 0 666 6 6 . ®

Lichtgruppe  Jalousiegruppe ~ Dimmergruppe  Neue Szene  Panikszene Allesaus  Alle Jalousien auf  Alle Jalou:

Abb. 14: Aktor und Sensor verbinden

»  Um einen Aktor mit einem Sensor zu verbinden, klicken Sie erst auf den

gewilinschten Sensor [1] der den Aktor bedienen soll und dann auf den
Aktor [2].

»  Betéatigen Sie den Haken [3] unten rechts, um lhre Eingaben zu Gbernehmen.

- Eine blaue Verbindungslinie zeigt die Verknlipfung zwischen den beiden Geraten
an. Die erfolgte Konfiguration wird automatisch auf die Gerate bertragen. Die
Ubertragung kann (abhangig von der Anzahl der betroffenen Geréate) einige Se-
kunden dauern. Wahrend der Ubertragung wird ein Fortschrittsbalken um die be-
troffenen Gerate angezeigt.
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Aktor mit einem weiteren Sensor verbinden

o < HAUPTMENU >
VERKNUPFUNG ® A

E5] ERDGESCHOSS := LISTENANSICHT

Detail

Wohnzimmer

o CREN

Wippe
(1)
B [=]

Linke Wippe

Jalousie Wohnzimmer

a Szenen und Gruppen hinzufiigen v

Lichtgruppe ~ Jalousiegruppe  Dimmergruppe  Neue Szene  Panikszene  Allesaus  Alle Jalousien auf  Alle Jalousien zu @«

Abb. 15: Aktor und weiteren Sensor verbinden

»  Um den Aktor mit einem weiteren Sensor zu verbinden, klicken Sie erst auf den

zweiten gewtiinschten Sensor [1] der den Aktor bedienen soll und dann auf den
Aktor [2].

- Es erscheint eine weitere blaue Verbindungslinie zwischen dem zweiten Sensor
und dem Aktor.

- Nach erfolgter Ubertragung kann der Sensor direkt vor Ort bedient werden.
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8 Updatemaoglichkeiten

Ein Firmware-Update erfolgt tGber die webbasierte Bedienoberfliche des System Ac-
cess Point.
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9 Bedienung

Die Bedienung erfolgt durch Drucken der einzelnen Taster. Deren Funktion wird Gber
die zugeordnete Anwendung oder deren Vorprogrammierung und deren Parametrie-
rung festgelegt.

Fir die Taster stehen umfangreiche Anwendungen zur Verfugung.

O  Hinweis...
ﬂ Der Lieferumfang enthalt nur den Elektronikeinsatz. Dieser muss
noch mit einem passenden Taster und einem Rahmen komplettiert
werden.

Weitere Informationen zu den Schalterserien entnehmen Sie dem
elektronischen Katalog (www.abb.ch/freeathome).
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10 Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei. Bei Schaden (z. B. durch Transport, Lagerung) durfen keine
Reparaturen vorgenommen werden. Beim Offnen des Gerates erlischt der Gewahrleis-
tungsanspruch!

Die Zuganglichkeit des Gerates zum Betreiben, Prufen, Besichtigen, Warten und Repa-
rieren muss sichergestellt sein (gem. DIN VDE 0100-520).

10.1 Reinigung

Verschmutzte Gerate kdnnen mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Reicht dies
nicht aus, kann ein mit Seifenldésung leicht angefeuchtetes Tuch benutzt werden. Auf
keinen Fall diirfen atzende Mittel oder Losungsmittel verwendet werden.
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