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Parafoudres Compact Soulé®

Réseaux d’éclairage 
Parafoudre Type 2+3 - PM EP 15-275 RES 

Le nouveau parafoudre Soulé ® PM EP 15-275 RES, convient à de nombreuses applications en particulier la protection des
candélabres pour le marché de l’éclairage public.

Grâce à un design ultra-compact et un montage rail DIN , ce parafoudre s’intègre facilement, même dans les coffrets les plus étroits
: coffrets de candélabres, feux de signalisation, panneaux signalétiques, ou plus communément dans toutes les armoires électriques
standards.

Pour la protection candélabres, ce parafoudre s’intègre directement dans les coffrets de protection en pied de mât, afin de faciliter les
opérations de maintenance. Son montage en parallèle (mode commun – mode différentiel) assure la continuité de service de
l’installation.

Associé à un dispositif de protection amont de type porte-fusible ou disjoncteur, ce parafoudre possède un Imax de 15kA et est
équipé d’un système de réserve (RES) qui permet un maintien de la protection foudre, même après une première surtension.

Des indicateurs visuels permettent de vérifier simplement et rapidement l’état de vie du parafoudre :
� 2 voyants gris – Bon état

� 1 voyant rouge et 1 voyant gris – état à changer mais équipement encore protégé
� 2 voyants rouges – état à changer, équipement non protégé.

Protection foudre du réseau d’éclairage public :

Surtension occasionnée 
par la foudre

Terre

Coffret équipé d’un porte-fusible en 
amont et d’un parafoudre

Parafoudre Soulé ® Type 2+3

PM EP 15-275 RES

Référence Désignation Colisage

B752476 PM EP 15-275 RES 1 pcs

B752478 PM EP 15-275 RES (x20) 20 pcs
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Protection OK

Protection
<50%

HS à changer

Régime de neutre TT- TN

Mode de protection Commun + Di fférentiel

Nombre de pôles  / Type de courant 2 / AC

Type / Class e T2 - T3 / Clas s  I I  - I I I

Tens ion nominale Un (L-N ) V 230

Tension maximale permanente Uc (L-N) V 275

Niveau de protection en tens ion Ures  à  3 kA (L-PE) kV 0,9

Tens ion en Ci rcui t Ouvert Uoc kV 6

Niveau de protection en tens ion Up à In (L-N / L-PE) kV 1,1/1,3

Courant nomina l  de décharge In (8/20) kA 5

Courant maximal  de décharge Imax (8/20) kA 15

Courant tota l kA 30

Tenue TOV Ut (L-N : 5s  ) V 337

Temps  de répons e ns < 25

Courant rés iduel  à  la  terre IPE µs < 10

Tenue en court-ci rcui t kA 15

Déconnecteur thermique intégré Oui

Indicateur d'état Oui

Rés erve de s écuri té Oui

Protection contre les  surintens i tés  à  monter en série

Dis joncteur courbe B ou C A ≤ 20

Fus ible gG - gL A ≤ 20

Section des  conducteurs  : Fi l  phas e et neutre 2 x 1.5mm² - L 16cm

Section des  conducteurs  : Fi l  de mise à la  Terre ≤6mm²

Longueur de dénudage des  conducteurs mm 10

Indice de protection IP32

Température de stockage / Température de fonctionnement °C - 40 to +80 / - 40 to +80

Alti tude maxi m 2000

Poids gr 65

Couleur du boîtier / Tenue au feu s elon UL 94 Grey RAL 7035 / V0

Normes de référence IEC 61643-11 / EN 61643-11

Caractéristiques électriques

Caratéristiques mécaniques

Caractéristiques diverses
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