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ABB Oy 
Domestic Sales
Puh. 010 22 11 
abb.fi/asennustuotteet  
abb.fi 

Tilaukset ja laskutus  
kotimaanmyynti@fi.abb.com

Tekninen asiakaspalvelu  
pj.kojeet@fi.abb.com
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Levyseinäkojerasiat
11 523 72 AUS74.2 Ø74mm, teleskooppipohjalla
11 523 84 AUS15.2 Kojerasia levyseiniin 

reikä 70 mm

Kojerasiat
11 523 66 AU5.32 Kojerasia korkeus 73mm
11 523 89 AU17.2 Kaksoiskojerasia

Upotettavat jakorasiat
11 521 19 AU19 Irtonysäjakorasia
11 521 08 AU8 Kiintonysäjakorasia
11 521 00 AU8.73 Jakorasia korkeus 73mm
11 521 70 AU70FR Palokattorasia EI60 ja 

EI30 paloluokiteltuihin 
kattoihin

Rasioiden korotusrenkaat
11 523 90 PMR94 13mm, kojerasialle
11 523 96 PMR410 28mm, kojerasialle
11 523 97 PMR399 60mm, kojerasialle
11 523 91 AK17     13mm, kaksoiskojerasialle
11 521 90 AK7 13mm, jakorasialle
11 521 95 AK14 45mm, jakorasialle

Koje- ja jakorasioiden tarvikkeet 
11 527 74 PMR474 Yhdyskappale C/C71mm
11 527 76 PMR577 Rasiatuki 42-95mm
11 527 77 PMR577.65 Rasiatuki 42-65mm
11 523 57 AS95 Rasiatuki kojerasialle AU5.6
11 527 57 AN20 Nysä, Ø20mm
11 527 25 AN25 Nysä, Ø25mm
11 525 78 AS12 Vedonpoistajanysä
11 523 70 AS28     Yhdyskappale levyseinärasialle C/C71mm

Putkitustarvikkeet
11 301 20 AJ20 Jatkoholkki, Ø20mm 
11 301 25 AJ25 Jatkoholkki, Ø25mm 
11 305 16 AJ16.20 Vaihtoholkki, Ø16/20mm
11 301 60 AJ10.20 Läpivientiholkki, Ø20mm
11 301 61 AJ10.25 Läpivientiholkki, Ø25mm
11 110 04 JMKL20HF Muoviputkenkaari, Ø20mm
11 110 05 JMKL25HF Muoviputkenkaari, Ø25mm
11 301 70 AJ5.20 Pääteholkki, Ø20mm

Kojerasiat
11 523 56 AU5.6 Säädettävällä renkaalla
11 523 60 AU60.10 Kojerasia korkeus 12 - 40 mm
11 523 61 AU60.10FR Palokojerasia EI30,EI60
11 523 64 AU3.2 Irtonysärasia
11 523 00 AU3.24 Kojerasia 12mm:n korotusrenkaalla
11 523 67 AU3.32 Tiiliseinäkojerasia
11 523 15 AU6.2 Matala kojerasia, syvyys 38mm
11 523 03 AU5.2 Kiintonysärasia
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DCL-valaisinpistorasiat
11 301 00 AKK14 Ripustuskansi, uppo
11 301 01 AKK15 Ripustuskansi, pinta
11 301 02 AKK6-214 Jussi 85mm
11 301 06 AKK7-214 Jumbo-Jussi 100mm
11 301 03 AKK6-84 Impressivo, valk
11 301 04 AKK6-81 Impressivo, ant
11 301 05 AKK6-83 Impressivo, alu
11 301 07 AKL6 DCL-pistorasiapesä

Koje- ja jakorasioiden kannet
11 525 75 AK4 Liitäntäkansi IP44, kojerasialle
11 525 35 AK5 Peitekansi IP20, kojerasialle
11 525 21 AK1.1 Peitekansi IP20, jakorasialle
11 525 65 AK12.2 Liitäntäkansi IP44, jakorasialle
11 525 12 AKK13 Ripustuskansi valaisinpist. 1-lk, pinta
11 525 13 AKK13J Ripustuskansi valaisinpist. 1-lk, uppo
11 525 47 AK20.1 Ripustuskansi IP20, jakorasialle
11 525 30 AKL2 Pinta-asennusrengas

Pinnalliset jakorasiat
16 125 09 AP9 86x86mm, IP65 
16 125 11 AP9M Musta, 86x86mm, IP55
16 125 10 AP10 104x104mm, IP55
16 125 20 AP75 75x75mm, IP65
16 125 17 AP7 Ø115mm, IP44
16 125 18 AP7.1 Ø115mm, IP44
16 020 06 AP6 Putkilankarasia, 60x60mm, IP20
16 020 12 AP12 Putkilankarasia, 59x79mm, IP20

Pinnallisten jakorasioiden vedonpoistajat
16 125 21 AS12.3 Rasialle AP75, Ø8-12mm
16 125 90 AS9 1 kaapelille, Ø6–19mm, sis. liittimen
16 125 92 AS9.1 1 kaapelille, Ø10,5–20mm
16 125 91 AS9.3 3 kaapelille, Ø6–13,5mm
16 125 94 AS9.10 3 kaapelille, Ø 6 – 17 mm

Maadoitustarvikkeet
50 260 95 AM2 Vannekiristin vanteelle PP36
50 260 96 AM3 Johdinliitin vanteelle PP36
50 260 97 PP36 Vanne, tinattua kuparia
19 130 95 AM4 Potentiaalintasauskisko, max.70 mm² Cu
19 130 96 AM5 Potentiaalintasauskisko, max.50mm² Cu
19 130 47 AM8 Putkistoihin D=8–28mm
19 130 49 AM9 Putkistoihin D=6–15mm
19 130 51 AM11 Ilmastointiputkille

Ulkomittauskeskus ilman jalustaa IP34, 
400x800x170 mm

34 110 27 1T-MK25-BASIC 1-T, 25A
34 110 28 1T-MK63-BASIC 1-T, 63A
34 110 29 1T-MK50 1-T, 50A
34 170 43 1M5T09UR-LO8 1-T, 50A, ylijännitesuoj.
34 170 47 YM5T09UR-LO8 2-T, 50A, ylijännitesuoj.

Ulkomittauskeskus kiinteällä jalustalla  
IP34, 50A, 400x1600x170 mm

34 170 44 1M5T09URJ-L8 1-T,
34 170 45 1M5T09URJ-LO8 1-T, ylijännitesuoj.
34 110 42 1T-MK50J-O-EVC 1-T, ylijännitesuoj.
34 110 33 1T-MK50J-O-B 1-T, ylijännitesuoj.
34 170 48 YM5T09URJ-L8 2-T, 
34 170 49 YM5T09URJ-LO8 2-T, ylijännitesuoj.

Ryhmäkeskukset IP20
50A
33 101 60 RK50-V30J 3 VVSK, 550x800x112mm
33 101 00 RY5E33JS 3 VVSK, 550x800x112mm
33 101 02 RY5E39JS 4 VVSK, 550x950x112mm
33 101 03 RY5E45JS 4 VVSK, 550x1200x112mm
33 101 04 RY5E51JS 5 VVSK, 550x1350x112mm
40A
33 104 12 RP4E12S 1 VVSK, 300x450x108mm

K
es

ku
sk

o
m

- 
p

o
ne

nt
it

Energiamittarit, pulssilähdöllä
1-vaiheiset, 230VAC
67 010 63 C11110-301 40A suoraliitäntä
3-vaiheiset, 400VAC
67 010 67 C13110-301 40A suoraliitäntä
66 250 33 B23 111-100 65A suoraliitäntä, MID
66 250 40 B24 111-100 virtamuuntajaliitäntä, MID
Saatavana myös M-bus ja Modbus mallit

Muovikoteloidut sivusta ohjattavat
turvakytkimet, 3-vaihe, 16/25A
Sisältää apukoskettimen 1 s
36 015 84 BWS316TPN Turvakytkin, IP65, 16 A
36 015 86 BWS325TPN Turvakytkin, IP65, 25 A
Ei sisällä apukoskettimia
36 015 85 BWS316FTPN Turvakytkin, IP65, 16 A
36 404 92 BWS316WFTPN Turvakytkin, IP65, 16 A

AF-kontaktorit, 100 – 250V 50/60 Hz AC, DC

37 062 01 AF09-30-10-13 9A, 4kW

37 062 04 AF09-30-01-13 9A, 4kW

37 062 22 AF12-30-10-13 12A, 5,5kW

37 062 25 AF12-30-01-13 12A, 5,5kW

37 062 43 AF16-30-10-13 18A, 7,5kW

37 062 46 AF16-30-01-13 18A, 7,5kW

Apukoskettimet, etukiinnitys

37 065 00 CA4-10 1 x sulkeutuva, 
37 065 02 CA4-01 1 x avautuva

Johdonsuojakatkaisijat S200S -sarja, 1-nap.  
(työkaluvapaa jousiliitin kuorman puolella)

32 101 99 S201S-B10 B-käyrä, 10 A

32 102 00 S201S-B16 B-käyrä, 16 A

32 102 05 S201S-C10 C-käyrä, 10 A

32 102 07 S201S-C16 C-käyrä, 16 A

 

Schuko-pistorasia

25 197 20 M1173        16 A

Ylijännitesuojat,  
Uc= 275VAC , Up= 1,25kV, P 40kA

32 112 02 OVRT23L40275PQS T2, 3-napainen 

32 112 03 OVRT24L40275PQS T2, 4-napainen

Ulkomittauskeskus varavoiman syötöllä  
IP34, 400x800x170 mm, 2-T, 50A

34 170 53 YM5T09UR-GLO8 ylijännitesuojat

Lisävarusteet
34 170 38 ZX8        Maatuki, FE
34 170 39 ZYJ8U    Jalusta, FE

Sisämittauskeskukset IP20, 50A
550x1200x112mm
33 101 12 1M5T33JS 1-T,3 VVSK
33 101 13 YM5T33JS 2-T, 3 VVSK

550x1350x112mm
33 101 14 YM5T39JS 2-T, 4 VVSK
33 101 15 YM5T45JS 2-T, 4 VVSK

Data-asennuskotelot IP20

33 101 09 DATA800 550x800x112mm
33 101 11 DATA1200 550x1200x112mm

KNX-kotelot IP20

33 101 24 KNX-KOTELO800 550x800x112mm 
33 101 25 KNX-KOTELO950 550x950x112mm
33 101 26 KNX-KOTELO1200 550x1200x112mm
33 101 27 KNX-KOTELO1350 550x1350x112 mm

Metalliset ryhmäkeskukset IP34

34 055 08 RY5E15JUV 50A, 400x500x112mm
34 055 09 RY8E27JUV 80A, 400x500x112mm
34 174 21 RY8E30U 80A, 1 VVSK, 500x700x-

112mm

Muoviset ryhmäkeskukset IP65, 40A
IP65
34 056 61 RP4E09JUMV 1 VVSK, 430x250x155mm
34 056 62 RP4E12JUMV 1 VVSK, 320x435x155mm
34 056 63 RP4E14JUMV 1+1 VVSK, 320x600x155mm
34 056 64 RP4E21JUMV 2 VVSK, 320x735x155mm

Työpaikkakeskukset IP44, 
1 VVSK
34 193 05 T40P4V 40A, Päättyvä
34 193 09 T40P7V 40A, Päättyvä
34 193 11 T63P3V 63A, Päättyvä
34 193 20 T63K7V 63A, Ketjutettava

Tyhjät muovikotelot
IP65
34 055 18 M65P-1-18-TD 18 mod, 430x250x155mm
34 055 19 M65P-2-24-TD 24 mod, 320x435x155mm

LED-säätimet (RL/RC), matala
26 193 75 6523URJGL-214-103 Jussi
26 193 76 6523URCGL-84-103 Impressivo, valk

Modulaarinen Impressivo
26 193 77 6523UR-103-500 Koje
35 127 62 6540-84-102-510 Keskiölevy, valk
35 127 60 6540-81-102-510 Keskiölevy, ant
35 127 61 6540-83-102-510 Keskiölevy, alu
26 200 80 6540-885-102-510 Keskiölevy, musta

Valonsäätimet, Dali-potentiometri
26 193 69 2117/11 U-500 230 V~ ±10
26 193 70 2117 U-500 9,5 - 22,5V
Keskiölevyt
26 200 40 2115/11-214-500 Jussi, kirkas reuna
35 127 62 6540-84-102-510 Impressivo, valk
35 127 60 6540-81-102-510 Impressivo, ant
35 127 61 6540-83-102-510 Impressivo, alu

Valonsäätimet, Dali-potentiometri 
tunable white
26 193 79 2116/11UJGL-214 Jussi
26 193 89 2116/11UJGL-84 Impressivo, valk
26 193 96 2116/11U Koje

35 127 60 6540-81-102-510 Keskiölevy, ant
35 127 61 6540-83-102-510 Keskiölevy, alu

Valonsäädin, potentiometri 1–10V
35 127 91 2112UJ-214-510 Jussi
26 193 18 2112UJGL-84-101 Impressivo, valk
35 127 12 2112U-101 Koje

35 127 60 6540-81-102-510 Keskiölevy, ant
35 127 61 6540-83-102-510 Keskiölevy, alu
26 200 80 6540-885-102-510 Keskiölevy, musta

Valonsäätimet (RC), 40–420VA
35 127 85 6513UJGL-214 Jussi
35 127 16 6513U-102 Koje

35 127 62 6540-84-102-510 Keskiölevy, valk
35 127 60 6540-81-102-510 Keskiölevy, ant
35 127 61 6540-83-102-510 Keskiölevy, alu
26 200 80 6540-885-102-510 Keskiölevy, musta

LED-painikesäädin
26 193 47 6526U-500 2-100VA, koje

Painikesäätimen keskiöt
26 193 73 6543-214-102-500  Jussi
35 127 68 6543-84-101 Impressivo, valk
35 127 66 6543-81-101 Impressivo, ant
35 127 67 6543-83-101 Impressivo, alu
26 194 05 6543-885-101 Impressivo, musta

Läsnäolotunnistimet
DALI Bluetooth
26 193 90 6819/35-24-500 360 Universal master
26 193 91 6819/55-24-500 360 Corridor master
26 193 92 6819/39-24-500 360 Universal slave
26 193 94 6819/59-24-500  360 Corridor slave
Rele Bluetooth
26 193 85 6819/31-24-500 360 Universal master
UNI
2620060 6813/30-24-500 UNI, valkoinen
2620062 6883-24-500 Pintakotelo, valk

Vahti-Jussi®-liiketunnistimet, valk
35 150 22 6847/11AGM-204-500 220 MasterLINE
26 200 20 6747AGM-204-500 220 RF
35 150 55 6841-101-500 IR-kaukosäädin
26 193 55 6868-204-500 Kulmakiinnike
26 193 43 6844AGM-204-500 240 BasicLINE

Inva-WC-paketit
70 607 19 FJW1004 Jussi
70 040 00 FJW1004-84 Impressivo, valk

Vikavirtasuojat- ja pistorasiat
Vikavirtasuojat
32 661 03 3150UC-214.1 Jussi
32 661 01 3150UC-84.1 Impressivo, valk
Vikavirtasuojapistorasiat
32 661 02 3120EUC-214 Jussi
32 661 00 3120EUC-84 Impressivo, valk
32 661 04 3120EUG-44.2 Kosti, pinta
32 661 05 3120EUG-44 Kosti, uppo

Jussi
24 060 00 402EL       Pistorasia, 2-os.
20 060 00 2511L         Pintakotelo 85mm, 1-os.

Impressivo
24 060 10 402EL-84 Pistorasia, 2-os.
20 467 32 1721L-84 Pintakotelo 85mm, 1-os.

Jussi-kosteusvahti, paketti
70 607 16 FJW2100 Kosteusvahti, paketti

Pakettiiin sisältyy:
1 kpl kosteusvahti FEH2100,  
1 kpl muuntaja FLM1000,  
1 kpl hälytin FIM1200,  
1 kpl teippianturi FLA2100.02  
1 kpl 3-osainen peitelevy 2513  
asennusohje.

Inva-WC-tuotteet
70 607 65 FLM1000 Muuntaja
70 607 11 FEH1001 Valvontakoje, 1-silmukkainen
70 607 21 FAP2001 Merkinantopainike, 

1-nappinen
70 607 26 FAP3002 Merkinantopainike 

vetonarulla
70 607 52 FIM1200 Hälytin, punainen

4-nappiset painikkeet
70 055 20 FAP1204 Jussi
70 055 02 FAP1204-84 Impressivo, valk

Konttorimerkinantojärjestelmä 
70 606 10 FIP2000 Pöytäkoje
70 606 12 FIO2000 Ovikoje
70 606 13 FOT2000 Pöytäkojeen pistorasia

Valonsäätimet (R), Jussi
35 126 00 2210UJ-214 1-napainen 

vääntökytkin

Varaosa Jussi
26 200 19  2115C-214 Kiertonuppi

RF-langattomat painikkeet
Jussi
28 152 54 6731-214-500 1-osainen
28 152 55 6732-214-500 2-osainen

Impressivo
28 152 56 6731-84-500 1-osainen, valk
28 152 59 6732-84-500 2-osainen, valk
28 152 63 6733-84-500 4-osainen, valk

RF-vastaanottimet

28 152 67 6702-500 Vastaanotin, rele, 230V, 10AX
28 152 68 6703-500 Vastaanotin, 2 relettä, 230V
28 152 66 6704-500 Valonsäädin, 230V, 35-210W
28 152 70 6780-500 Kauko-ohjain langaton
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Lattiatermostaatit, 16A
26 193 61 TF16-15-214 Jussi
26 193 62 TF16-15-84 Impressivo, valk

26 194 00 TC16-20-214 Jussi, yhdistelmäterm.

26 194 01 TC16-20-84 Impressivo, yhdistelmä-
term.

Perusajastimet, 10A
26 193 49 T210-214 Jussi
26 193 50 T210-84 Impressivo, valk

1-vipuiset kytkimet ja painikkeet
21 060 58 1066UC-84 Kytkin 6/1, 2 lisäliitintä, valk
21 060 74 1466UC-84 Painike 6, valk
Suurpakkaukset 100 kpl
21 060 83 1066UCM-84 6/1-kytkin, ei lisäliit. valk

Muut kytkimet
Keskiölevylliset
21 060 52 1065UC-84 5-kytkin, 2 lisäliitintä, valk
21 060 55 10666UC-84 6+6-kytkin, ei lisäliit. valk
21 060 49 10631UC-84 1+1+1-kytkin, ei lisäliit. valk

Pistorasiat
25 060 16 302EUJ-84 Kokopeitelevyllinen 2-os. valk
25 060 02 20EUC-84 Keskiölevyllinen 1-os. valk
25 060 13 302EUC-84 Keskiölevyllinen 2-os. valk
25 060 28 303UC-84 Keskiölevyllinen 3-os. valk
24 060 30 302ESW-84 Pinta, roiskevesitiivis 

2-os. valk
Suurpakkaukset 100kpl
25 060 80 302EUCM-84 Keskiölevyllinen 2-os. valk
25 060 81 302EUJM-84 Peitelevyllinen 2-os. valk

Tele-tuotteet
70 605 14 1743-84 Keskiölevy, antenni TV/R/Sat, valk

Kalusteet ilman liittimiä 2xRJ45
72 040 67 1819.01 Runko, Keystone
72 040 68 1819.02 Runko, AMP
72 040 69 1819.03 Runko, Actassi
72 040 87 1819DC-84 Keskiölevy pölysuojin, valk

Peitelevyt 85mm
21 661 01 1721F85-84 1-osainen, valk
21 661 02 1722F85-84 2-osainen, valk
21 661 03 1723F85-84 3-osainen, valk
21 661 04 1724F85-84 4-osainen, valk

Peitelevyt 100mm
21 661 41 1721F100-84 1-osainen, valk
21 661 42 1722F100-84 2-osainen, valk
21 661 43 1723F100-84 3-osainen, valk
21 661 44 1724F100-84 4-osainen, valk

Umpikeskiöt
21 660 44 2538-84 85mm, valk
21 660 84 2538-100-84 100mm, valk
Sovitteet
21 661 16 2519-84 85/100mm, valk
21 060 04 1746/10-84 50x50 keskiölevylle, valk

Tiivistystarvikkeet
Ruuvikiinnitteiset vipurungot
21 661 54 2474 1/3-os vipurunko
21 661 55 2475 2-os vipurunko

Tiiviste IP44
21 661 34 2463 85mm peitelevyyn
21 661 35 2464 100mm peitelevyyn

Pistokytkimet, 3P+N+E
Pistorasiat, 16A
24 212 06 416RS6 IP44, 346-415V
24 213 91 416MHS6W IP67, 380-415V
24 213 05 416MM6 IP44, 346-415V
24 212 36 416R6 IP44, 346-415V
Pistotulppa ja kojevastake, 346-415V IP44
24 095 63 416QP6 16A
24 215 26 463BS6 Kojevastake, 63A

ABB-free@home-ryhmäkeskus, 50A, IP20

33 101 43 FRH-1 1200x550x112mm
33 101 62 COMBI-FRH-3 1650x550x112mm
33 101 64 FRH-EDU 800x 550x112
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Kytkimet 1, 6, 7
21 060 11 1061U 1-kytkin, ei lisäliittimiä
21 060 16 1066U 6-kytkin, 2 lisäliitintä
21 060 17 1067U 7-kytkin, 2 lisäliitintä
21 260 11 1466U 6-painike, N-liitin, kirkas 

linssi, ei sis. lamppua

Suurpakkaukset 100 kpl
21 060 77 1061UM 1-kytkin, ei lisäliittimiä
21 060 79 1066UM 6-kytkin, ei lisäliittimiä

Kytkimet 5 ja 6+6
21 060 15 1065U 5-kytkin, ei lisäliittimiä
21 060 65 1065U.1 5-kytkin, 2 lisäliitintä
21 060 18 10666U 6+6-kytkin, ei lisäliittimiä
21 260 13 1465U 5-painike, ei lisäliittimiä

Suurpakkaus 100 kpl
21 060 78 1065UM 5-kytkin, ei lisäliittimiä

Muut kytkimet
21 060 19 10631U 1+1+1-kytkin, ei lisäliittimiä
21 060 12 1062U 2-kytkin, 2 lisäliitintä
21 060 14 1062UK 2-kytkin, ei lisäliit., pun. linssi, 

”1/0” merkintä, sis. lampun
21 060 13 1066UK 6-kytkin, N-liitin, pun. linssi, 

sisältää lampun
Merkkilamppu
21 060 80 8370R LED, 250V, 0,4mA

1-osaiset pistorasiat
25 064 31 20EUJKS-212 Peitelevyllinen, jousiliit.
25 064 11 23-01EUJ-212 Peitelevyllinen, ruuviliit.
25 061 31 20EUCKS-212 Keskiölevyllinen, jousiliit.
25 061 11 23-01EUC-212 Keskiölevyllinen, ruuviiliit.

0-luokka
25 060 11 23-01UC-212 Keskiölevyllinen, ruuviliit.

2-osaiset pistorasiat
25 064 22 302EUJ Peitelevyllinen, jousiliit.
25 061 22 302EUC Keskiölevyllinen, jousiliit.
25 064 21 232EUJ Peitelevyllinen, 2-lisäliit. ruuviliit.
25 061 21 232EUC Keskiölevyllinen, 2-lisäliit.ruuviliit.

0-luokka
25 061 81 302UC Keskiölevyllinen, jousiliit.

Muut pistorasiat
25 061 72 303UC 3-os. Euro, jousiliit.
25 061 07 20EUCBLI-214 LED-yövalolla  1-os, 

jousiliit.
25 061 08 20EUCBUSB-214 USB-laturilla 1-os, 

jousiliit.

Teletuotteet
Antennikeskiöt
70 605 70 2531 85mm, TV/R
70 605 71 1743-03-214 85mm, TV/R/Sat
70 605 72 2531-100 100mm, TV/R/Sat

Kaiutinpistorasia, stereo
70 040 64 0248.00 Runko
70 040 62 2539-214 Keskiölevy

RJ45-kalusteet
72 040 65 FOT6208 Telerasia, 2xRJ45, Cat6
72 040 64 CEL30.U6 Liitin, RJ45, Cat6, valk
Kalusteet ilman liittimiä 2xRJ45
72 040 67 1819.01 Runko, Keystone
72 040 68 1819.02 Runko, AMP
72 040 69 1819.03 Runko, Actassi
72 040 93 1819.04 Runko, Systimax
72 040 81 1819DC-214 Keskiölevy, pölysuojin

Peitelevyt 85 mm
21 661 11 2511 1-osainen
21 661 12 2512 2-osainen
21 661 13 2513 3-osainen
21 661 14 2514 4-osainen
21 661 15 2515 5-osainen

Peitelevyt 100 mm
21 661 21 2521-100 1-osainen
21 661 22 2522-100 2-osainen
21 661 23 2523-100 3-osainen
21 661 24 2524-100 4-osainen
21 661 25 2525-100 5-osainen

Umpikeskiöt ja -peitelevyt
21 660 15 2538-212 Keskiö,85mm, ruuvikiin.
21 660 94 2538-100-214 Keskiö, 100mm, ruuvikiin.
21 660 51 2607 Peitelevy, 1-os. jousikiin.
Sovitteet
21 661 19 2519-100 85/100mm peitelevyyn
21 660 10 2519 48x48 mm keskiölevylle
21 660 11 1746-214 50x50 mm keskiölevylle
21 661 20 1747SI-84 Impressivo sovitin, Jussi 

kesk.levylle
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Pinta-Jussi-kytkimet
20 065 25 1066A4 6-kytkin, 2 lisäliitintä
20 065 24 1065A4 5-kytkin, 2 lisäliitintä
Pinta-Jussi-pistorasiat, jousiliittimillä
24 061 31 20EAKS 1-osainen
24 065 78 402EA 2-osainen
24 065 11 402EA-01 2-osainen, ruskea
24 065 80 402EA.E 2-os. Nurkka-Jussi
24 065 79 404EA 4-osainen

Kosti-kytkimet
20 065 21 1066SW 6-kytkin, 2 lisäliitintä
20 065 20 1065SW 5-kytkin, 2 lisäliitintä
20 065 19 1062SW 2-kytkin, kirkas linssi, ”1/0, 

2 lisäliitintä
20 065 23 1466SW 6-painike, N-liitin
Kosti-pistorasiat
25 161 32 302EUG 2-osainen, uppo
24 065 77 402ESW 2-osainen, pinta
24 065 76 20ESW 1-osainen, pinta

Kosti-tiivisteet
20 065 93 2124SW Yhdelle 

johdolle
20 065 94 2125SW Kahdelle 

johdolle
20 065 95 2138SW Yhdys-

kappale
20 065 97 1237SW Pyöreä

Johdonsuojakatkaisijat S200S -sarja, 3-nap.  
(työkaluvapaa jousiliitin kuorman puolella)

32 102 02 S203S-B10 B-käyrä, 10 A

32 102 03 S203S-B16 B-käyrä, 16 A

32 102 09 S203S-C10 C-käyrä, 10 A

32 102 11 S203S-C16 C-käyrä, 16 A

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat, DS200, 
2-nap ja 4-nap. C-käyrä 
32 111 00 DS203NC-C10A30 (3P+N) 10A/30mA
32 111 01 DS203NC-C16A30 (3P+N) 16A/30mA
32 111 54 DS201C10A30 (1+N) 10A/30mA
32 111 55 DS201C16A30 (1+N) 16A/30mA

Vikavirtakytkimet (ei asennettavissa lisätarvikkeita)
32 604 80 FH202A-40/0.03 2-nap. 40A/30mA
32 604 81 FH204A-40/0.03 4-nap. 40A/30mA A
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10/2021

Johdonsuojakatkaisijat S200C-sarja, 1-nap.
(2 itsenäistä johdonsuojaa 1 moduulissa)

32 109 88 S2011C-B10 B-käyrä, 10 A
32 109 90 S2011C-B16 B-käyrä, 6 A
32 109 96 S2011C-C10 C-käyrä, 10 A

32 109 98 S2011C-C16 C-käyrä, 16 A
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Ryhmäkeskukset IP20 data-asennus-
kotelolla, 50A, 550x1350x112mm

33 101 58 COMBI50-V30J 3 VVSK
33 101 05 COMBI5E33JS27 3 VVSK
33 101 59 COMBI50-4V36J 4 VVSK
33 101 06 COMBI5E39JS27 4 VVSK
33 101 07 COMBI5E45JS27 5 VVSK


