
 
 
 
 

 
 

ABB AS, BILLINGSTAD, NORGE, MAI 2018 

Komplett leilighetsfordeling  
NEK399/NEK400 - fordeling i leilighet  
 
 
DS202CM Bk og Ck karakteristikk  
ABB har utviklet to dedikerte karakteristikker for bolig/leilig-  
heter bassert på NEK400-823. Ved å benytte seg av en egen  
karakteristikk som tydelig er merket og dokumentert, er det  
aldri noen tvil om egenskapene til vernet.  
 
Ved bruk av Bk- og Ck- karakteristikk tilfredsstilles enkelt   
NEK400,-823 og du kan fortsatt bruke 10A, 16A og 20A til   
1,5m2, 2,5mm2 og 4mm2 kabel uavhengig av forlegningsme- 
tode. I tillegg oppnår du bedre ledningsbeskyttelse, da mulig- 
hetene for overbelastning av kabler er begrenset, uansett om  
det benyttes en 6A eller 32A vern i leiligheten.   
 
Overspenningsvern i leilighet  
NEK399 setter krav til at det skal monteres overspennings-  
vern i etasjefordelingen. For å oppnå beskyttelse av utstyr i   
hver enkelt leilighet anbefaler vi på det sterkeste å montere et  
dedikert overspenningsvern i hver leilighet. Vi i ABB har stan- 

 dardisert oss på dette, da det er den eneste måten å oppnå  full     
beskyttelse på. Et overspenningsvern har beskyttelse i en  radius  
på 10-30 menter fra monteringspunktet. I et leilighets- bygg vil  
det i de fleste tilfeller vaere større avstander fra etasje- fordeling  
gjennom leilighetsfordeling til siste forbrukeruttak.  
 
NEK400  
NEK400 setter krav til en kapsling av ikke brennbart materiale.  
Dette medfører problemer når det er ønskelig med WiFi sen-  
der montert i en metallisk kapsling, da signalene i 2,4Ghz og  
5Ghz forringes betraktelig. NEK399 anbefaler at føringsveier   
for Ekom skal følge el fordeling.  
 
UK500  
ABB har løst kravene i NEK ved å splitte opp i et skap  
for AC fordeling og et skap for Ekom distribusjon. UK500 er  
designet med tanke på en enkel installasjon.   
− Stålramme monteres opp under oppføring av bygg. Forde-  
linger monteres enkelt inn i rammen etter at leiligheten er   
ferdig malt.  
− Kan levere dører i flere farger  
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UK500 Ekom er designet med tanke på god spredning  
av signaler.  
− Plastramme for minimal forringelse av et eventuelt WiFi   

signal  
− Identisk ståldør som UK500 for en identisk design, men   
med en del små hull som sørger for god luftgjennomstrøm-  
ning.  
 
S750DR Overbelastningsvern montert i etasjefordeling  
S750DR er det perfekte valget for beskyttelse mot 
overbelast- ning og kortslutning i leilighetsdistribusjonen. 
NEK399  definerer at overbelastningsvernet monteres 
sammen med  måler i etasjefordelingen. S750DR er utviklet 
spesielt med  tanke på en slik plassering.  
 
S750DR vi alltid gi en optimal selektivitet i hele kjeden med   
vern frem til siste vern i leiligheten. S750DR er designet slik at  
ved feil i forbrukerutstyr, vil det hjelpe vernet til aktuell 
forbru- kerkurs å koble ut og isolere lasten, uten at dette 
påvirker de  andre kursene i installasjonen. Dette gir i de aller 
fleste tilfeller  100 % selektivitet.  
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Elnummer Varenummer ABB varenavn Teknisk beskrivelse  
 
El og Ekom 3 rader  

1700102 2CPX031277R9999 UK530EN UK500 3 rader  

1700126 2CPX030839R999 UK530MV UK500 EKOM 3 rader  
 
El og Ekom 4 rader  
1700103 2CPX031278R9999 UK540EN UK500 4 rader  

1700127 2CPX030840R999 UK540EN UK500 EKOM 4 rader  
 
DS202MC Bk karakteristikk  

 
DS202MC Ck karakteristikk  

 
    Skinner/Lasker  

 
 

1653761  2CSR272140R1062  JF.AUT DS202C M Bk6 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk6, 30mA.  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653762  2CSR272140R1102  JF.AUT DS202C M Bk10 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk10, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653763  2CSR272140R1132  JF.AUT DS202C M Bk13 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk13, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653764  2CSR272140R1162  JF.AUT DS202C M Bk16 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk16, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653765  2CSR272140R1202  JF.AUT DS202C M Bk20 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk20, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653766  2CSR272140R1252  JF.AUT DS202C M Bk25 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk25, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653767  2CSR272140R1322  JF.AUT DS202C M Bk32 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Bk32, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653771  2CSR272140R1063  JF.AUT DS202C M Ck6 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck6, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653772  2CSR272140R1103  JF.AUT DS202C M Ck10 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck10, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653773  2CSR272140R1133  JF.AUT DS202C M Ck13 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck13, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653774  2CSR272140R1163  JF.AUT DS202C M Ck16 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck16, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653775  2CSR272140R1203  JF.AUT DS202C M Ck20 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck20, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653776  2CSR272140R1253  JF.AUT DS202C M Ck25 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck25, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

1653777  2CSR272140R1323  JF.AUT DS202C M Ck32 A30  JORDFEILAUTOMAT, 10kA, 2P,A, Ck32, 30mA  
For boliginstallasjon, ref NEK400, 2010  

TBA  GHV0360504R0024  RV4  Lask 4 pol 125mm  Lask mellom to automatrekker, L1, L2, L3 og N  
1665920  2CDL220001R1012  PS2/12  SKINNE, L1,L2.. 12MOD, 10MM2  
1665930  2CDL230010R1012  PS3/12  SKINNE, L1,L2,L3.. 12MOD, 10MM2  
1665945  2CDL240213R1012  PS4/12NA  SKINNE, L1,N,L2,N,L3,N.. 12MOD, 10MM  



 
 
 
 
 

 
 
Elnummer Varenummer ABB varenavn               Teknisk beskrivelse 
 
Overspenningsvern  

 
 

1672311  2CTB803972R1100  OVR T2 1N 40-275 P QS  1+N, Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=275V, Type 2, 
Pluggbar, Quick Safe, TNS 1+N  

1672313  2CTB803872R5100  OVR T2 2L 40-440 P QS  2 pol, Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=440V, Type 2, 
Pluggbar, Quick Safe, IT og TT   
1 fas  

1672315  2CTB803873R2400  OVR T2 3L 40-275 P QS  3 pol, Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=275V, Type 2, 
Pluggbar, Quick Safe, TT 3 fas  

1672317  2CTB803873R2800  OVR T2 3L 40-440 P QS  3 pol, Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=440V, Type 2, 
Pluggbar, Quick Safe, IT 3 fas  

1672320  2CTB803973R1100  OVR T2 3N 40-275 P QS  3+N Imax=40kA, Up=1,8kV, Uc=275V, Type 2, 
Pluggable, Quick Safe, TNS 3+N  


