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Opaski Deltec® z poliacetalu - paski taśm z główką
Opaski zaciskowe w wykonaniu specjalnym

Charakterystyka
-  Zapewniają wytrzymałe, trwałe i efektywne kosztowo mocowanie przewodów i kabli 

komunikacyjnych i napowietrznych
-  Podwójna główka mocująca posiadająca odporne na korozję zapadki ze stopu miedzi
-  Pewność połączenia zapewnia konstrukcja zaprojektowana specjalnie do wytrzymania  

w warunkach zewnętrznych przez minimum 20 lat
-  Brak ostrych krawędzi chroni przed urazami operatora i uszkodzeniami przewodu
-  Łatwość instalacji i niskie koszty montażu
-  Bardzo wysoka wytrzymałość, odporne na siły zrywające nawet do 1110 N / 113,2 kG
-  Dostępne w wykonaniach ciętych na odcinki i wstępnie zmontowanych lub pakowanych 

na szpulach z osobnymi główkami 
-  Szeroki wybór elementów dystansowych i wyposażenia
-  Wygodne wstępnie zmontowane paski do natychmiastowego użycia

Dane techniczne
Materiał taśmy i główki Wzmocniony poliacetal odporny na warunki atmosferyczne
Materiał zapadki  Stop miedzi odporny na korozję w wodzie morskiej
Zakres temperatur pracy Od -40 °C do +85 °C
Klasa palności   UL 94 HB
Kolor   Czarny
Pozostałe właściwości Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków, bardzo wysoka 
   odporność na wilgoć i zasolenie

Numer Ref. Długość Szerokość Średnica 
wiązki 

Minimalna wytrzymałość 
na zerwanie

Pakowanie Narzędzia

L W od ... do  
[mm] [mm] [mm] [N] [kG] [szt]

CSS-100 254,0 12,7 60 1110 113,2 50

WT3D
L-500-EU

TYD5135M 342,9 12,7 90 1110 113,2 25

CSS-160 406,4 12,7 110 1110 113,2 50

TYD5270M 685,8 12,7 200 1110 113,2 10

Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.
Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

Uwaga! Zalecana maksymalna siła naciągu dla opasek Deltec wynosi 90 N / 9,2 kG dla jednej taśmy. 
Zalecane odstępy przy mocowaniu opasek wynoszą od 35 do 40 cm. Weryfikacja, czy podane zalecenie 
jest odpowiednie do konkretnego zastosowania, leży po stronie użytkownika.
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Opaski Deltec® z poliacetalu - zwijane na szpuli 
Opaski zaciskowe w wykonaniu specjalnym

Charakterystyka
-  Taśma zaciskowa zwijana na szpuli z osobno mocowaną główką
-  Pełna elastyczność przy montażu i brak odpadów: dzięki możliwości cięcia taśmy na żądaną 

długość dla danego zastosowania
-  Łatwe przechowywanie: oszczędność powierzchni przy magazynowaniu
-  Wygodne w montażu, długie odcinki do produkcji seryjnej

Dane techniczne
Materiał   Wzmocniony poliacetal odporny na warunki atmosferyczne
Zakres temperatur pracy Od -40 °C do +85 °C
Klasa palności   UL 94 HB
Kolor   Czarny
Pozostałe właściwości Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków, bardzo   
   wysoka odporność na wilgoć i zasolenie

Numer Ref. Długość Szerokość Min. wytrzymałość
na zerwanie

Pakowanie Narzędzia
L W
[m] [mm] [N] [kG] [szt] [m]

TYD-50R 15,2 12,7 1110 113,2 1 15,2 WT3D
L-500-EU696-41794 304,8 12,7 1110 113,2 1 304,8

Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.
Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

Uwaga! Zalecana maksymalna siła naciągu dla opasek Deltec wynosi 90 N / 9,2 kG dla jednej taśmy. 
Zalecane odstępy przy mocowaniu opasek wynoszą od 35 do 40 cm. Weryfikacja, czy podane zalecenie 
jest odpowiednie do konkretnego zastosowania, leży po stronie użytkownika.

Sposób postępowania przy instalacji.  

Krok 1. Pasek odwiń ze szpuli i dotnij na 
żądaną długość.  

Krok 2. Zamontuj jeden koniec paska 
w główce równo z krawędzią, przeciągając 
pasek przez pierwszą zapadkę i otocz pętlą 
łączone elementy.   

Krok 3. Drugi koniec paska przeciągnij przez 
drugą zapadkę w główce i dociśnij 
do łączonych elementów.   

Krok 4. Korzystając z dedykowanego 
narzędzia np. WT3D zaciśnij pętlę do żądanej 
siły zaciśnięcia opaski.  

Krok 5. Zbędny koniec opaski obetnij 
zdecydowanym ruchem poprzez obrót 
narzędzia.  

Krok 6. Usuń zbędny koniec paska z narzędzia 
i sprawdź poprawność instalacji. Końce paska 
nie powinny wystawać powyżej krawędzi 
główki.
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Opaski Deltec® z poliacetalu - podwójne główki
Opaski zaciskowe w wykonaniu specjalnym

Dane techniczne
Materiał główki  Wzmocniony poliacetal odporny na warunki atmosferyczne
Materiał zapadki  Stop miedzi odporny na korozję w wodzie morskiej
Zakres temperatur pracy Od -40 °C do +85 °C
Klasa palności   UL 94 HB
Kolor   Czarny
Pozostałe właściwości Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków, bardzo  
   wysoka odporność na wilgoć i zasolenie

Numer Ref. Długość Szerokość Wysokość Pakowanie 
L W H  
[mm] [mm] [mm] [szt]

TYD-LH 21,6 19,1 12,6 25

696-41795 21,6 19,1 12,6 1000

Do montażu na taśmie Deltec dostarczanej w szpulach.

Opaski Deltec® z poliacetalu - zestawy taśm i główek
Opaski zaciskowe w wykonaniu specjalnym

Charakterystyka
-  Wygodne zestawy zawierające kilka szpul z taśmą oraz osobno mocowane główki 

zaciskowe zapewniające efektywne wykonywanie prac montażowych
-  Dwie dostępne do wyboru konfiguracje zestawów

Numer Ref. Szpule Główki zaciskowe Narzędzia
Długość Szerokość Pakowanie Pakowanie
[m] [mm] [szt] [m] [szt]

CSS-5K 15,2 12,7 5 76 150 WT3D

CSS-10K 15,2 12,7 10 152 300 L-500-EU

Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.
Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.


