
Comment changer la commande d’ouverture et la temporisation?
Platine de rue—Module audio

Changer la commande par défaut

Court-circuiter la commande : "Exit" pendant 3 sec
pour entrer en mode “paramétrage”

(Les 3 LED clignotent)

Tonalités pour informations :

Accès 1 par défaut (LOCK-GND)

Accès 2 par défaut (NC-NO-COM)

Faire une impulsion en court-circuitant la commande “Exit”
sur la platine pour changer d’accès par défaut

Mettre l’adresse platine sur = "0"

Attendre 30 secondes pour valider la sélection et sortir
du mode programmation

Configurer la tempo de l’accès par défaut

Set the lock time of the 2nd lcok

Utiliser le potentiomètre à l’arrière du
module audio

Court-circuiter la commande : DS " pendant 3 sec pour
entrer en mode “paramétrage”

(Les 3 LED clignotent)

Sélectionner la tempo voulue avec le potentiomètre

Attendre 30 secondes pour valider la sélection et sortir
du mode programmation

Mettre l’adresse platine sur = "0"


