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System pro £ comfort MISTRAL41F
Rozvodnice IP41 zapustené

Rozvodnice MISTRAL41F su univerzalnym rieSenim pre inStalaciu
akéhokolvek distribu¢ného systéemu pod omietku. Krytie IP41 ich
predurCuje do vnutornych priestorov, elegantny dizajn im umoznuje
vyniknut aj v obytnom priestore alebo v kancelarii.

Pri potrebe vacsej instalacie
alebo pri priestorovom
obmedzeni v niektorom
smere mozno tieto
rozvodnice jednoducho
vodorovne a zvislo spajat
pomocou prisluSenstva.

Dodavané s karténovym
krytom na uzatvorenie skrinky
pri hrubych stavebnych
pracach, dvierka s ochrannou

foliou.
Otvaranie dvierok o 180° Velkostou od 4 do 72 modulov je
poskytuje komfortny pristup jednym z najsirSich radov plastovych
Dvierka su na vyber k pristrojom, symetricky dizajn rozvodnic na trhu. Hibka rozvodnice
bud v bielej farbe alebo Cela rozvodnice umoznuje vyvaZuje potrebu dostatocného
v atraktivnej priehladnej zmenu strany otvarania dvierok priestoru v rozvodnici a moznosti
benzinovej modre;. jeho jednoduchym otocéenim. montaze do tenkych priecok.
Technické udaje
Ochranna trieda Il - dvojita izolacia
Material termoplast, biela RAL9016
Farba dvierok biela / benzinova modra — priehladné
Odolnost proti nadmernému teplu a horeniu — skuska Zeravou sluc¢kou (GWT) 650°C
Odolnost proti mechanickym narazom IKO8
Pracovna teplota od -15°C do +60°C
Odolnost proti teplu BPT 70°C
Krytie P41
Osova vzdialenost DIN-IiSt (od 24 modulov vy$sie) 150 mm
Bezhalogénovy material ano
Velkost 4 az 72 modulov
Norma IEC 60670-24
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System pro £ comfort MISTRAL41F
Rozvodnice IP41 zapustené

Skrutkové svorkovnice PE a N
podla velkosti rozvodnice,

Celny kryt s nestratitelnymi krytmi upevnenie bez nastroja.
skrutiek, otocitelny pre zmenu
smeru otvarania dvierok. T -

Dvierka s otvaranim o 180°,
mozno ich vybavit zamkom
na klug.

k-
3
Vysuvatelna horna a dolna
e stena s vylamovacimi
Vyberatelné ramy s DIN- predlismi pre jednoduchu
listami (vzdialenost 150 mm) montéz kablov a trubic.
umoznuju kablovanie na
Odoberatelné panely jednotlivych stole.
radov mozno nahradit plnymi
panelmi, naprikad na ovladace
a signalky.
"Dva v jednom" — prislusenstvo Volitelné dve vySkové polohy DIN-list — MozZnost domontovania dalsej DIN-liSty
pre zvislé spojenie rozvodnic aj pre pre Standardné modularne pristroje alebo hrebenového drziaka kablov na
upevnenie kablov a trubic. aj napriklad pre vykonové na dno skrinky, pouzitia vnutornej

modularne istice. deliacej priecky, ...

-
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System pro £ comfort MISTRAL41F — zapustena montaz

Objednavanie

3

4 moduly

1SLM004100A1100

]
8 modulov

18 modulov

=
E
B |
|

36 modulov

54 modulov

72 modulov

-
1SLM004102A1102

1SLM004102A1104

1SLM004102A1106

191 MN04102A1109

1SLM004102A1110

1SLM004100A1201

i

6 modulov

"

12 modulov

24 modulov

36 modulov

E

48 modulov

1SLM004101A1206 1SLM004101A1203

1SLM004100A1207

18LM004101A1208

Popis rozvodnice Pocet Svorkovnice N a PE Vonkajsie Dvierka Objednavaci kéd Balenie
modulov - . rozmery rozvodnice
drziak 2 x svovr!(ovnlca Exvxh
[18 mm] [ks] na 1 drziaku [mm] [ks]
MISTRAL41F, priehfadné  1SLM004100A1200
) 4 0 0 152x202x 105 1/24
4M, bez svoriek biele 1SLM004100A1100
MISTRAL41F, prichfadné  1SLM004100A1201
) 6 0 0 192x202x 105 1/18
6M, bez svoriek biele 1SLM004100A1101
MISTRAL41F, 3x16 mm? prienfadné  1SLM004101A1202
) 8 1 232x250%x108 112
8M, 12 svoriek +3x6 mm? biele 1SLM004102A1102
MISTRAL41F, 3x16 mm? prichfadné  1SLM004101A1203
) 12 1 320x250x108 1/9
12M, 12 svoriek +3x6 mm? biele 1SLM004102A1103
MISTRAL41F, 5x16 mm? priehladné 1SLM004101A1204
) 18 1 430x250x108 1/6
18M, 22 svoriek +6x6 mm2 biele 1SLM004102A1104
MISTRAL41F, 7x16 mm2 priehfadné  1SLM004101A1205
) 2x12 1 320x435x108 1/5
24M, 32 svoriek +9x6 mm? biele 1SLM004102A1105
MISTRAL41F, 9x 16 mm2 priehladné 1SLM004101A1206
) 2x18 430x435x108 1/3
36M, 42 svoriek +12x6 mm?2 biele 1SLM004102A1106
MISTRAL41F, 5x16 mm2 priehladné 1SLM004101A1207
) 3x12 2 320x600x 108 1/4
36M, 44 svoriek + 6x6 mm? biele 1SLM004102A1107
MISTRAL41F, 7x16 mm2 priehladné 1SLM004101A1209
) 3x18 2 430x600x 128 1M
54M, 64 svoriek +9x6 mm? biele 1SLMO004102A1109
MISTRAL41F, 7x16 mm2 priehfadné  1SLM004101A1208
) 4x12 2 320x735x108 1/1
48M, 64 svoriek +9x6 mm? biele 1SLM004102A1108
MISTRAL41F, 9x 16 mm? priehladné 1SLM004101A1210
) 4x18 2 430x735%128 11
72M, 84 svoriek +12x6 mm?2 biele 1SLM004102A1110
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System pro £ comfort MISTRAL41F
Prislusenstvo, vykonové parametre

Dvierka pre rozvodnice MISTRAL41F

Pre velkost rozvodnice Objednavaci kod Balenie
(pocéet modulov) Biele dvierka Priehl'adné dvierka
I : g 4 1SLMO04100A1900  1SLMO04100A1901  1/20
I % % 6 1SLM004100A1916  1SLMO04100A1917  1/20
Biele dvierka Priehladné dvierka 8 1SLM004100A1902 1SLMO004100A1903 1/10
12 1SLM004100A1904 1SLMO04100A1905 1/20
18 1SLMO04100A1906 = 1SLM004100A1907  1/20
2x12,4x12* 1SLMO04100A1908 = 1SLM0O04100A1909 1/15
3x12 1SLMO04100A1910  1SLMO04100A1911  1/10
2x18,4x18* 1SLM004100A1912  1SLMO004100A1913  1/10
3x18 1SLM0O04100A1914  1SLMO04100A1915 1/5
*V pripade rozvodnice 4x12 a 4x18 je potrebné objednat 2ks prislusnej polozky
Ostatné prislusenstvo
7 g 3 Popis Pre pocet Objednavaci kad Balenie
! 7 g N g modulov
Vodorovnd spojka Hrebefiovy drziak  ~ Vodorovné deliaca priecka 12M 12 1SLMO04100A1920  1/100
pre montaz vedla kablov
seba MISTRAL41F
§ [} § Vodorovna deliaca priecka 18M 18 1SLM004100A1921  1/100
| | h' L | ; MISTRAL41F
| @ Zamok s klu¢om 2 2Zvisla spojka /drziak trubic 12M 12 1SLM0O04100A1922  1/20
Piné kryty 2visld spojka /drziak trubic 18M 18 1SLMO004100A1923  1/15
g 8 Zaslepka 12M biela 12 1SLMO04100A1929  5/580
b g Z&mok s kitidom MISTRAL41F 1SLMO04100A1931  20/300
3 Zuisld spojka | § Stredny piny kryt 12M MISTRAL41F 12 1SLMO04100A1945  1/20
Zaslepka 22b23n;f;:fd Plny panel 12M MISTRAL41F 12 1SLMO04100A1946  1/20
: frljlglt;oinétalaénvch Stredny plny kryt 18M MISTRAL41F 18 1SLMO04100A1947  1/30
z Piny kryt 18M MISTRAL41F 18 1SLM0O04100A1948  1/30
) % Vodorovna spojka 1SLM0O04100A1949  1/50
Xgﬁ:;gvgrai ecka 2 pre montaz vedla seba
Hrebefovy drziak kablov 1SLM0O04100A1942 1/30
Maximalny prud a stratovy vykon rozvodnice
Vel'kost rozvodnice 4 6 8 12 18 2x12 2x18 3x12 4x12 3x18 4x18
(modulov)
Maximalny prud 63 A 63 A 63 A 63 A 125A 63 A 125A 100 A 100 A 125A 125 A
Max. stratovy vykon 11w 14 W 18 W 22 W 27T W 41 W 47 W 50 W 50 W 50 W 82 W
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System pro £ comfort MISTRAL41W
Rozvodnice IP41 na povrch

Rozvodnice MISTRAL41W, vyvinuté pre rychlu a jednoduchu
inStalaciu, su urcené do vnutornych priestorov. Esteticky nadCasovy
dizajn, jednoduchost, univerzalnost a dostatoCny vnutorny

priestor, umoznuju flexibilné pouzitie na akukolvek inStalaciu.

Otvaranie dvierok o 180°
poskytuje komfortny pristup

k pristrojom, symetricky dizajn
Cela rozvodnice umoZzfiuje zmenu
strany otvarania oto¢enim dvierok.

Dvierka su na vyber v bielej
farbe alebo v atraktivne;
priehladnej benzinovej
modre;.

Technické udaje

Velkostou od 2 do 72 modulov

plastovych rozvodnic na trhu.

Ochranna trieda

Il - dvojita izolacia

Material

termoplast, biela RAL9016

Farba dvierok

biela / benzinova modra — priehladné

Odolnost proti nadmernému teplu a horeniu - skuska zeravou slu¢kou (GWT) 650°C

Odolnost proti mechanickym narazom IKO8

Pracovna teplota od -15°C do +60°C
Odolnost proti teplu BPT 70°C

Krytie P41

Osova vzdialenost DIN-list (od 24 modulov) 125 mm
Bezhalogénovy material ano

Velkost

2 az 72 modulov

Moznost zva&sit o 1 modul na rad

ano
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System pro £ comfort MISTRAL41W
Rozvodnice IP41 na povrch

Dostatocny priestor pre kable
s moznostou ich jednoduchého
uchytenia do pripravenych 6k
viazacimi paskami.

Moznost uzatvarania na kludgik.

Rozsiritelny rad o 1 modul
vylomenim polmodulovych
predlisov po stranach.

Nové skrutkové svorkovnice N (modré)
a PE (zelené) na drziakoch mézu byt
upevnené bez nastroja v hornej alebo
spodnej ¢asti rozvodnice.

Zvonku neviditelné vylamovacie otvory
pre kable a liSty v hornej a spodnej &asti
rozvodnice.
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System pro £ comfort MISTRAL41W —

Objednavanie

-
Kuii
1SPE007717F0100

2 moduly

1SLM004102A3102

I

8 modulov

18 modulov

I

36 modulov

E

54 modulov

72 modulov

1SLM004102A3104

1SLM004102A3106

1SLM004102A3109

1SLM004102A3110

1SPE007717F0220

»
3
o
Q
=

<

=

12 modulov

24 modu.lov

36 modulov

e

48 modulov

1SPE007717F0421

1SPE007717F0521

1SPE007717F0621

1SPE007717F0721

montaz na povrch

Popis rozvodnice Pocet Svorkovnice N a PE Vonk. rozmery = Dvierka Objednavaci kéd Balenie

modulov . - §xvxh rozvodnice

drziak 2 x svo[!(ovnlca

[18 mm] [ks] na 1 drziaku [mm] [ks]
MISTRAL41W, 2 0 0 68x210x93 bez dvierok - 1SPE007717F0100 - 1/36
2M, bez svoriek
MISTRAL41W, 4 0 0 96x210x93 priehladné = 1SPE007717F0220 = 1/24
4M, bez svoriek biele 1SPE007717F0210
MISTRAL41W, 8 1 3x16 mm? 202x257x120  priehfadné = 1SPEQ07717F0321  1/7
8M, 12 svoriek +3x6 mm? biele 1SLMO004102A3102
MISTRAL41W, 12 1 3x16 mm? 292x257x120  priehladné = 1SPEQ07717F0421  1/3
12M, 12 svoriek +3x6 mm? biele 1SLMO004102A3103
MISTRAL41W, 18 1 5x16 mm?2 382x257x120  priehladné  1SPE0Q07717F0821 1/3
18M, 22 svoriek +6x6 mm? biele 1SLMO004102A3104
MISTRAL41W, 2x12 1 7 x16 mm2 292x382x120  priehladné = 1SPEQ07717F0521  1/2
24M, 32 svoriek +9x6 mm2 biele 1SLMO004102A3105
MISTRAL41W, 2x18 1 9x16 mm? 382x382x120  priehfadné = 1SPE007717F0921  1/2
36M, 42 svoriek +12x6 mm? biele 1SLM004102A3106
MISTRAL41W, 3x12 2 5x16 mm? 292x507x120  priehfadné = 1SPE007717F0621  1/2
36M, 44 svoriek +6x6 mm? biele 1SLMO004102A3107
MISTRAL41W, 3x18 2 7 x16 mm2 382x507x120  priehfadné = 1SPE007717F1021  1/2
54M, 64 svoriek +9x6 mm? biele 1SLM004102A3109
MISTRAL41W, 4x12 2 7 x16 mm2 292x656x120  priehladné = 1SPE007717F0721  1/1
48M, 64 svoriek +9x6 mm? biele 1SLMO004102A3108
MISTRAL41W, 4x18 2 9% 16 mm?2 382x656x120  priehladné  1SPE0O7717F1121 11
72M, 84 svoriek +12x6 mm? biele 1SLMO004102A3110
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System pro £ comfort MISTRAL41W — montaz na povrch
Prislusenstvo, vykonové parametre

Dvierka pre rozvodnice MISTRAL41W

Pre velkost rozvodnice Objednavaci kod Balenie
(pocéet modulov) Biele dvierka Priehl'adné dvierka
4 1SPEOQ7717F9900 = 1SPEQ07717F9908  1/24
8 1SPEOQ7717F9901 = 1SPE007717F9909  1/14
12 1SPE0OQ7717F9902 = 1SPE007717F9910  1/14
2x12, 4x12* 1SPE007717F9903 = 1SPE007717F9911  1/15
Biele dvierk iehladné dvi
e dvieria Priehladné dvierka 3x12 1SPEQ07717F9904  1SPE007717F9912  1/18
18 1SPEQQ7717F9905  1SPE007717F9913  1/14
2x18, 4x18* 1SPEQQ7717F9906 ~ 1SPE007717F9914  1/18
3x18 1SPEQO7717F9907  1SPEOO7717F9915  1/18
* V pripade rozvodnice 4x12 a 4x18 je potrebné objednat 2ks prislusnej polozky
Ostatné prislusenstvo
Popis Pre pocet Objednavaci kod Balenie
, o modulov
o2 Zamkova sada biela LMW 1SPE007715F5009 1
Zamkova sada Drziak $titkov . Zamkova sada modra LMB 1SPEO07715F5010 1
- N Priruba 1SPEOO7715F5111 1
. , % é Drziak stitkov 12M MISTRAL41W 12 1SPEQOQ7715F5012 5
§ E Drziak stitkov 18M MISTRAL41W 18 1SPEQOQ7715F5018 5
Priruba B Deliaca prie¢ka i Deliaca priecka 12M MISTRAL41W 12 1SPEQQ7715F5112 5
E Deliaca priecka 18M MISTRAL41W 18 1SPEQO07715F5118 5
é Zaslepka 12M GWT650 12 1SPEQ07715F5650  5/180
Zaslepka )
Maximalny prud a stratovy vykon rozvodnice
Vel'kost rozvodnice 2 4 8 12 18 2x12 2x18 3x12 4x12 3x18 4x18
(modulov)
Maximalny prad 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A
Max. stratovy vykon 9,2 W 9,3W 17,7 W 23,8 W 29,8 W 30,2 W 375W 36,8 W 44,8 W 452 W 54,4 W

Plastové rozvodnice MISTRAL® | Kataldg

11



System pro £ comfort MISTRALGS
Rozvodnice IP65 na povrch

Rozvodnice MISTRALG5 umoznuju implementovat
prakticky akykolvek elektricky distribuCny systém
v priemyselnom, komercnom aj obytnom prostredi.

Dvierka vo farbe rozvodnice alebo
priehladné, v novej benzinovej
modrej farbe, sa otvaraju o 180°,
¢im poskytuju komfortny pristup k
pristrojom.

Technické udaje

Velkostou 4 az 72 moduloy,
s moznostou zvacSenia na
76 modulov, vy¢nieva z radu
tradi¢nych rozvodnic.

S ohladom na Zivotné
prostredie sa na vyrobu
tychto rozvodnic pouzivaju
100 % recyklovatelné
bezhalogénové termoplasty.

Ochranna trieda

Il - dvaoijita izolacia

Material

termoplast, siva RAL 7035

Farba dvierok

siva / benzinova modréa — priehladné

Odolnost proti nadmernému teplu a horeniu - skuska Zeravou slu¢kou (GWT)

650°C

Odolnost proti mechanickym narazom

IKO9 (predisy 1K08)

Pracovna teplota

od -25°C do +60°C

Odolnost proti teplu BPT 70°C
Krytie IP65

Osova vzdialenost DIN-IiSt 125/150 mm
Bezhalogénovy material ano

Velkost

4 az 72 modulov

Moznost zvacsit o 1 modul na rad

od velkosti 12 modulov

Norma

IEC60670 — EN60439-3
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System pro £ comfort MISTRALG5
Rozvodnice IP65 na povrch

Na zvacSenie priestoru v hornej alebo
dolnej ¢asti rozvodnice mozno jedno-
ducho prestavit vzdialenost DIN-Iist zo
Standardnych 150 na 125 mm. Kryty
pristrojov sa daju jednoducho otocit.

-cl

Od velkosti 12 modulov, vratane,

je vylomenie dvoch polmodulovych
krytiek na kazdej strane radu vyhodné
a estetické riesSenie pri dodatocnej
potrebe dalSieho modulu v rozvodnici.

Vyberatelny ram s DIN-liStami

u viacradovych rozvodnic umozfiuje
pohodiné osadenie a zapojenie
pristrojov na pracovnom stole mimo
rozvodnice.

Od velkosti rozvodnice 8 modulov,
vratane, su su¢astou dodavky
farebne rozlisené skrutkové
svorkovnice N a PE.

Velkorysy priestor pre vedenie vodicov
pod DIN-liStami alebo bokom skrinky.
Na boku su integrované vkladacie
prichytky vodi¢ov a o¢ka na pripadné
uchytenie viazacimi pasikmi.

Uchytenie rozvodnice na stenu je mozné
bud konzolami z volitelného prislusen-
stva, alebo cez vnutorné otvory v roz-
vodnici. Pre tuto montaz su v dodavke
krytky na zachovanie triedy ochrany Il.

Zaklapavacie dvierka s ergonomicky
rieSenou rukovatou mézu byt kvoli
zamedzeniu neautorizovaného pristupu
do rozvodnice doplnené zamkom

z volitelného prisluSenstva.

Pre montaz nemodularnych pristrojov
alebo ovladacich a signalizagnych
prvkov méze byt kryt pristrojov
zameneny za plny kryt z volitelného
prislusenstva.

Pre privody prepojovacimi kanalmi je
mozné pouzit estetické kryty z volitelné-
ho prislusenstva. Kryty mozno pouzit na
vrchnu i spodnu stranu rozvodnice.

Plastové rozvodnice MISTRAL® | Katalég 13



System pro £ comfort MISTRALG5 — na povrch
Objednavanie

1SL1200A00

i)

4 moduly

]

12 modulov

=
F I

24 modulov

36 modulov

48 modulov

1SLM008501A1102

1SLM006502A1104

1SLM006501A1106

1SLM006501A1107

[e-]

Ll

o &

g

2 1SLM006501A1201

T

18 modulov

36 modulov

54 modulov

72 modulov

1SLM006502A1203

1SLMO006501A1205

1SLMO006501A1208

1SLM006501A1209

Popis rozvodnice Pocet Svorkovnice N a PE Vonkajsie Dvierka Objednavaci kod Balenie

modulov .- . rozmery rozvodnice

drziak 2 x svorkovni- &\ . p
[18mm] [ks] ©@ [ks]
[mm]

MISTRALGS, 4 0 0 162x202x 117 priehfadné  1SL1200A00 1/24
4M, bez svoriek piné 1SL1100A00
MISTRALGS5, 8 1 3x16mm2+  232x250x154  priehfadné  1SLMO06501A1201  1/11
8M, 12 svoriek 3x6 mm? piné 1SLMO0B501A1101
MISTRALGS5, 12 1 5x16mm2+  320x250x155 priehfadné 1SLMO0B501A1202  1/7
12M, 22 svoriek 6x6 mm? piné 1SLMO0B501A1102
MISTRALGS5, 18 1 7x16mm2+  430x250x155  priehfadné 1SLMO06502A1203  1/4
18M, 32 svoriek 9x6 mm? piné 1SLM006502A1103
MISTRALGS, 2x12 2 9x16mm2+  320x435x155  priehfadné = 1SLM006502A1204  1/4
24M, 42 svoriek 12x6 mm2 piné 1SLM006502A1104
MISTRALGS5, 2x18 1 11x16mm2+  430x435x155  priehfadné = 1SLMO06501A1205  1/2
36M, 52 svoriek 15x6 mm2 piné 1SLMO006501A1105
MISTRALSGS, 3x12 2 9x16mm2+  320x600x155  priehfadné = 1SLM0O06501A1206  1/3
36M, 42 svoriek 12x6 mm2 ping 1SLM006501A1106
MISTRALSGS, 3x18 1 11x16mm2+ 430x600x155 priehfadné  1SLMO0B501A1208 = 1/1
54M, 52 svoriek 15%x6 mm2 ping 1SLM006501A1108
MISTRALSGS, 4x12 2 11x16mm2+ 320x735x155 priehfadné  1SLMO0B501A1207 = 1/1
48M, 52 svoriek 15%x6 mm2 ping 1SLM006501A1107
MISTRALBS5, 4x18 1 11x16mm2+  430x735x155  priehfadné  1SLMO06501A1209  1/1
72M, 52 svoriek 15x6 mm2 piné 1SLM006501A1109
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System pro £ comfort MISTRALG5 — na povrch
Prislusenstvo, vykonové parametre

Dvierka pre rozvodnice MISTRAL65

Pre velkost rozvodnice Objednavaci kod Balenie
(pocéet modulov) PIné dvierka Priehl'adné dvierka
4 1SL1900A00 1SL1901A00 115
= 8 1SL1902A00 1SL1903A00 1/20
i _ 12 1SL1904A00 1SL1905A00 110
Nepriehladné dvierka Priehladné dvierka 18 1SL1906A00 1SL1907A00 1/20
2x12,4x12* 1SL1908A00 1SL1909A00 1/6
3x12 1SL1910A00 1SL1911A00 1/10
2x18,4x18" 1SL1912A00 1SL1913A00 114
3x18 1SL1914A00 1SL1915A00 1/8
*V pripade rozvodnice 4x12 a 4x18 je potrebné objednat 2ks prislusnej polozky
Ostatné prislusenstvo
Popis Pre pocet Objednavacikéd  Balenie
5 modulov
- L
Nastenny drziak < Montézna doska 12M 12 1SL1920A00 112
. MontéZna doska 2 x 12M 2x12 1SL1921A00 1/4
Monté#ne dosky MontéZna doska 18M 18 1SL1922A00 1/8
Montézna doska 2 x 18M 2x18 1SL1923A00 1/4
Stredny kryt 12M 12 1SL1945A00 1/15
Zaslepka Plny kryt 12M 12 1SL1946A00 1/20
Stredny kryt 18M 18 1SL1947A00 1/30
b Plny kryt 18M 18 1SL1948A00 1/30
I ﬁ PlIné kryty Nastenné drziaky (4 ks) 1SL1927A00 1/30
Zamok Zaslepky 12M 1SL1929A00 5/135
= | Plombovacia sada 1SL1950A00 1/50
Zamok s kli¢om 1SL1931A00 1/10
‘ Priechodka @ 16 1SL1935A00 10/100
Kablova priechodka Priechodka @ 20 1SL1936A00 10/100
Adaptér pre kablové listy :
& Priechodka @ 25 1SL1937A00 10/100
— / Priechodka @ 32 1SL1938A00 5/50
Adaptér pre kablové listy 1SL1942A00 1/10
Spojovaci diel Spojovaci diel @ 28,5 1SL1949A00 10/400
Maximalny prud a stratovy vykon rozvodnice
Velkost rozvodnice 8 12 18 2x12 2x18 3x12 4x12 3x18 4x18
(modulov)
Maximainy prud 63 A 63 A 63 A 125A 125A 125A 125A 125A 125A 125A
Max. stratovy vykon 12W 20W 27T W 32W 34W 43 W 51 W 64 W 63 W 81 W
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Skrutkove svorkovnice a drziaky

Jednotné rieSenie Sirokej Skaly svorkovnic N (modré) a PE (zelené) do rozvodnic ABB,
montovatelnych v hornej aj dolnej Easti rozvodnice bez pouzitia nastroja.
Max. prad 100 A.

Nézov, pocet x prierez svoriek Kgn§tr. Objednéavaci kod Balenie
dizka Svorkovnica N Svorkovnica PE
Svorkovnica 3x16 mm2+3x6mm? 3 1SPEQ07715F0731  1SPE007715F0741  5/270
Svorkovnica 5x16 mm2+6x6mm? 5 1SPEQ07715F0732  1SPEQ07715F0742  5/150
Svorkovnica 7x16 mm?2+9x6mm?2 7 1SPE007715F0733  1SPEOC07715F0743  5/120
Svorkovnica 9x16mma2+12x6mm?2 9 1SPE007715F0734  1SPEQC07715F0744  5/90
Svorkovnica 11x16mm2+15x6mm2 11 1SPE007715F0735  1SPEQ07715F0745  5/90
Nazov a pouzitie Konstr. Objednavaci kod Balenie
dizka
Drziak MISTRAL pre 8-modulovu Sirku 11 1SPE007715F0751 5/280
Drziak MISTRAL pre 12-modulovti §irku 16 1SPE007715F0752 5/225
Drziak MISTRAL pre 18-modulovti 8irku 22 1SPEQO7715F0753 5/150
Drziak ZK11 pre UK500 15 2CPX064980R9999 1
DrZiak ZK13 pre AT/U 13 2CPX064982R9999 1

1SPE007715F0743
1SPE007715F0733

1SPE007715F0742
1SPE007715F0732

nBa aBa _nB B~
:ﬁ]2345@/f991oﬂﬂ: :ﬂ2345@75/;51”1]1]21”4151]@:
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

1SPE007715F0752

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Ve A\YaL L] Ve Vd
Odolnost rozvodnic vocCi chemickym latkam
o
E
— >
! s ¥
N © S = D
= B P =y = R o =t
= <} 7] [=) =} [<} ® > & S = S 5 e [N B G <4
s o 8 3 o S « E £E = 2 2 =  _ b £ o K s
S £ £ £ s 5 X S o A ) c 8 2 9o ¢ © g <= 5 =
$§ 35S 8 8 a3 3 8 28 3 3 = &8 3 8 8 £ _ g %8 =5 € s 5 & ¢ L 5
2 5§ 2 2 2 §§ 8= 28 8 5 &£ 8 8 2 8RR 33 == 8 5 2 5 3% 5
» I X X ¥ O o < boOoiao Z2 =2 4@+ F @Wbio k=2 << =2 O o0 n a o
Rozvodnice MISTRAL41F
zapustend montaz, IP41 H H A 6 H 6 6 6 A H 6 A H B ©6 6 06 B ©¢6 A B B B © B B A N
Rozvodnice MISTRAL41W
montaz na povrch, P41 H H A 6 H 06 06 6 A H 6 A H B © 06 0 B 0 A H H 6 H H A N
Rozvodnice MISTRAL65
montaZ na povrch, IP65 H H A 6 H 06 6 6 A H 06 A B H 6 6 © &I ©¢6 A B B B OB B A N
M odolné A Ciastocne odolné ® neodolné
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System pro £ comfort MISTRAL41F
Rozmerove vykresy

152

192 104

202

104
‘25 79

O

182

H I' 3 x @20mm
888 3 >X< 25 mm
-

4 moduly

o
g |9l
==
——
T T~~~ o
w LU ﬂ
1ocOcol|]
222
8 modulov
320 107
‘ ‘28 79 ‘
= ﬁ @)

LB

435

310

24 modulov

Rozmery v mm

="

202
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5 x @20 mm
5 x @25 mm

12 modulov
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o

430

28 79

420

18 modulov

415
B

420

36 modulov

415

107
28 79

250
Lol

230
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System pro £ comfort MISTRAL41F
Rozmeroveé vykresy

107

‘ 320 ‘ ‘28 = 430
: 5 A
Jis
! I I 1 :
O
L Jio
_1 \: r 1

36 modulov 54 modulov

320 107 430

L 5 L
j I
B |k F
’ jie :

=
o
I

72 modulov

Rozmery v mm
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System pro £ comfort MISTRAL41W

Rozmerove vykresy

(&A
R
223

4 moduly

297

|

M1 aes |

12 modulov

297

387

24 modulov

Rozmery v mm

207
;
—
6 modulov
387
=
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=
18 modulov
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=
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36 modulov

119
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System pro £ comfort MISTRAL41W
Rozmerove vykresy

297 387 119
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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36 modulov 54 modulov

297 387 119
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G

48 modulov 72 modulov

Rozmery v mm
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System pro E comfort MISTRALGS
Rozmerove vykresy

232 1565

152

_____ I§

4 moduly 8 modulov
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®
80

202

80
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45
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O
|
80 80
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12 modulov 18 modulov
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o
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24 modulov 36 modulov

Rozmery v mm
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System pro E comfort MISTRALG5
Rozmerove vykresy

320 430
______________________________________________
o e e o
°of |8 o] |8
36 modulov 54 modulov
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48 modulov 72 modulov

Rozmery v mm
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Sabléna na upevnenie rozvodnic MISTRAL65

C

ﬁ A B c D E F G
) e 4 moduly 118 | 173 140 | 163 {2235
% ] 8 modulov 90 194 254,51 180 212 12725
@ B 12 modulov 170 i282,5: 343 | 180 212 12725
H 18 modulov 280 | 892 :4525: 125 i 175 | 212 12725
24 modulov 170 :282,5: 343 | 310 : 360 : 397 4575

36 modulov - 2 rady | 280 392 14562,5: 310 360 397 4575
36 modulov-3rady | 170 {282,561 343 475 525 562 :622,5

(8]

9]

48 modulov 170 :282,6: 343 610 660 697 7575
N o |uw w |© 54 modulov 280 392 452,65 475 525 562 :622,5
S 72 modulov 280 392 14562,5: 610 660 697 :757,5

O
O
©

Rozmery v mm

Plastové rozvodnice MISTRAL® | Katalog 23



Kontakt

ABB, s.r.o.

Divizia Produkty pre elektrifikaciu
Tuhovska 29

831 06 Bratislava

Tel.: 0800 700 101

Fax: 02 594 18 766

ABB, s.r.o.

Divizia Produkty pre elektrifikaciu
Magnezitarska 11

04013 Kosice

Tel.: 0800 700 101

Fax: 055 636 74 16

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

www.abb.sk

Udaje a ilustréacie nie st zavazné. Vyhradzujeme
si pravo menit obsah tohto dokumentu bez
predchadzajiceho upozornenia na zaklade
technického vyvoja vyrobkov.
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