FICHE PRODUIT - KAUFEL®
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Luminaire multi-tension sur source centrale (LSC)
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Caractéristiques clés

Gamme compléte
« BAES et LSC

. Toutes les fonctions Evacuation, Habitation,
Ambiance, Locaux a sommeil, DBR/DL
Design discret et moderne

- Plat
Economique
« 100% LED

« Faible consommation

Facile ainstaller

« Multiples accessoires
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Gamme

Flux assigné Température Consommation Tension Numéro
Désignation Références Technologie P/NP (Im) ambiante Vcc (W) Vca(VA) d’alimentation d’homologation
Evacuation
BRIO+ 48...230/60L 490701 L P/NP 45  -30°Ca+40°C 1,1 3 48a220Vcc-230Vca 10115
BRIO+ 48...230/60L COM 497 701 | P/NP 45 -30°Ca +40°C 1,1 3 484220 Vcc-230Vca 10114
BRIO+ ET 48...230/60L 490702 [ ] P/NP 45  -30°Ca+40°C 1,1 3 48a220Vcc-230Vca 10113
BRIO+ ET 48...230/60L COM 497 702 [ ] P/NP 45  -30°Ca+40°C 1,1 3 48a220Vcc-230Vca 10112
Ambiance
BRIO+ 48...230/400L 490801 L P/NP 340 -30°Ca+40°C 4 10 484220 Vcc-230Vca 10119
BRIO+ 48...230/400L COM 497 801 L P/NP 340 -30°Ca+40°C 4 10 484220 Vcc-230Vca 10118
BRIO+ ET 48...230/400L 490802 | P/NP 340 -30°Ca+40°C 4 10 484220 Vce- 230Vea 10117
BRIO+ ET 48...230/400L COM 497 802 | P/NP 340 -30°Ca+40°C 4 10 4824220 Vcc-230Vca 10116

I = conventionne

| M = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Gamme vendue avec ses deux étiquettes réglementaires (uniquement pour I’évacuation).

Accessoires

Désignation Références
Sans porte-étiquette 660 005

Platine d’encastrement —
Avec porte-étiquette 660 004
Blanc 660001
Kit directionnel Gris 660002
Noir 660003
Pictogramme Running man & fleche 660010

ABB France Contact center ABB France

Business Electrification
Produit et Systémes Moyenne
et Basse tension

206 Route de St Martin d’Ordon
89330 Piffonds

www.kaufel.fr

Tél: 0810 020 000 (service 0,06 €/min + prix d'un appel)

E-mail : contact.center@fr.abb.com

Dimensions

210 mm »\

210 mm

Version non-étanche

Version étanche



