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Contact center ABB France

Tél : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix d’un appel)

E-mail : contact.center@fr.abb.com
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Caractéristiques clés

•	 Aillettes élastiques brevetées

•	 utilisation d’une scie cloche standard - 67 mm 

•	 raccordement sans outil

•	 connectique rapide

•	 réglable facilement

•	 enjoliveur personnalisable

Gamme

Références
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étiquettes Enjoliveur Technologie

Évacuation - 1 heure

Évacuation Autotestable SAti 100	303K 100	301K 100	511K enjoliveur au choix 45 <0,5	 230	Vca	-	50Hz

Évacuation Adressable SAti 100	304K 100	302K 100	511K enjoliveur au choix 45 <0,5 230	Vca	-	50Hz

Locaux à sommeil - 1/5 heures

Locaux à sommeil Autotestable SAti 100	301K 100	541K enjoliveur au choix 45	/	8 <0,7 230	Vca	-	50Hz

Locaux à sommeil Adressable SAti 100	302K 100	541K enjoliveur au choix 45	/	8 <0,7 230	Vca	-	50Hz

Évacuation - 1 heure + DBR

dBr Autotestable SAti 100	301K 100	551K enjoliveur au choix 45	/	90	 <0,7 230	Vca	-	50Hz

dBr Adressable SAti 100	302K 100	551K enjoliveur au choix 45	/	90 <0,7 230	Vca	-	50Hz

= Autotestable SAti             = Adressable SAti
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TERTIAIRE 43 04LS 60HABITATION

Accessoires

Désignation Références

Enjoliveurs

Blanc 100	601K

Gris 100	602K

Noir 100	603K

Pictogrammes

Jeux	pictogrammes	60/LS 100	701K

Jeux pictogrammes dBr 100	702K

Accroche de 

sécurité

Kit de sécurité
faux plafond avec un piton

652	008

KAUFEL - 660 029 KAUFEL - 660 028

Dimensions


