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Pinta-Jussin tuoteperhe
taydentyy uusilla listatuotteilla

Yhtenaisempi Jussi-tuotteisto

Uudet pinta-Jussit mukautuvat sulavasti
Jussi-tuotteistoon. Jussi-sarjan
pehmealinjainen muotoilu on ajatonta ja
sopii hyvin erilaisiin sisustuksiin ja makuihin.

|

Lista-asennustuotteiden etuja

« Korkeuden saatémahdollisuus

« Mahdollisuus kiinnittaa ainoastaan kolmella ruuvilla
- Nopeampi ja joustavampi asennus

« Asentajaystavallinen

Jussi-pistorasioita on ketjutettu huoneen eri seinille. Kdyttamalld oikeantyyppisiad asennuslistoja voidaan myds telekaape-
lointia viedd samoissa johtoteissa.



4 PINTA-ASENNUSTUOTTEET SANEERAUKSEEN JUSSI JA IMPRESSIVO®

Jussi-listapistorasia
Ominaisuudet

Lisaa tilaa
kaapeleille

Korkeudensaatémahdollisuus

Uusissa Jussi-listapistorasiassa on —
hyddynnetty IMPRESSIVO®-

Sujuvampi kytkea

Pienikokoinen pistorasiarunko ja ylhdalta
viistosti tehtdva kytkentad tekevat asennuk-
sen sujuvaksi

listapistorasioiden hyvat ominaisuudet.
Lisaksi Jussi-malliin on lisatty muita
ominaisuuksia asiakastoiveiden
mukaisesti.

Kytkentatila ja
johtotie on erotettu
vdliseinalla

Paikat AS12 sekd AS12.3 ve-
donpoistajille ja AN16 nysidlle

Mahdollisuus kiinnittaa

tuote vain kolmella ruuvilla Jopa 11 paikkaa

nippusiteille

Rasiayhdistelmien

Jalat (oikea asennuskorkeus) kohdistus

Mahdollisuus
listatulolle

Helposti avattavat aihiot joita
voidaan kayttaa eri asennustilan-
teissa eri kokoisille listalapivien-
neille

Listapistorasioita ja -koteloita kayttamalla saadaan tehtya siistit asennukset lattianrajaan. Asennuslistoja kayttamalla
saadaan katevasti lisattya pistorasioita niin, etta kaapelit jaavat listan taakse piiloon.
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Jussi 1-osainen pinta-asennuskotelo
Ominaisuudet

Lista-asennuskotelo antenni ja R1J45-
kalusteille seka muille yksiosaisille kojeille.
Rasian syvyys on 30 mm.Toimitus
sisaltaa kotelon ja pohjalevyn.

Korkeudensaatomahdollisuus

Lisaa tilaa kaapeleille

Paikat AS12 seka AS12.3
vedonpoistajille ja AN16
nysidlle

Mahdollisuus kiinnittaa
tuote vain kolmella ruuvilla

Jalat (oikea asennuskorkeus)

Kytkentitila ja
johtotie on erotettu
valiseinalld

Jopa 7 paikkaa
nippusiteille

Rasiayhdistelmien
kohdistus

Helposti avattavat aihiot, joita
voidaan kayttaa eri asennustilan-
teissa eri kokoisille listalapivien-
neille

’
L

Mahdollisuus
listatulolle
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Asennustavat Pinta-Jussi

Pintakotelot lista-asennukseen, IP21
Koteloissa on valmiina aukkoaihiot kaikille yleisimmin kaytetyille asennuslistoille. Asennusalusta toimii kojeen kiinnityspohjana ja samalla
kohdistaa kotelon. Sdadintad asennettaessa avataan kotelon pohja. Kalustetun kotelon alaosaa voidaan kdyttaa jakorasiana max. 5 kpl liittimia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

2551L-212 14027 51 Listakojerasia, Jussi, 1-osaiselle kojeelle 5/50

. . .. . . . . ey e . .. . ' 2552L-212 14027 52 Listakojerasia, Jussi, kaksoispistorasialle 5/50

Listapistorasioita ja -koteloita kayttamalla saadaan tehtya siistit asennukset ﬂ - k= Brm o1 [ — 10
lattiarajaan. Asennuslistoja kayttamalla saadaan katevasti lisattya pistorasioita niin,

etta kaapelit jaavat listan taakse piiloon. Kuvissa pistorasioita on ketjutettu huoneen

eri seinille. Kayttamalla oikeantyyppista asennuslistoja voidaan myods telekaapelointia

vieda samoissa johtoteissa.

Pintakehys 85 mm, kulmaan
Pintaan asennettava kulmarasia kahdelle 1-osaiselle kojeelle. Rasiaan voi asentaa my&s paljon tilaa vievat elektroniikkatuotteet. Asennus pystyyn
tai vaakaan. Rasiaan sopii 2-osainen 85 mm peitelevy (2512).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2512H 25061 03 Pintakehys, Jussi, kulmaan asennettava, 85 mm peitelevylle 1/20

Pintakehykset 85 mm
Kehyksien korkeus 22 mm. Kayttd 85 mm peitelevyjen kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ey 2511R-212 25161 74 Pintakehys, Jussi, 1-osainen, 1-osaiselle kojeelle, 85 mm 10/ 100
peitelevylle, h=22
. .,
ey r | 2552R-212 25161 72 Pintakehys, Jussi, 2-osainen, 1-osaisille kojeille, 85 mm 10/ 100
I! 3 l peitelevylle, h=22
«l K "
L ( - F‘ I 2513R-214 2516171 Pintakehys, Jussi, 3-osainen, 1-osaisille kojeille, 85 mm 1/5
,'; e , 3= peitelevylle, h=22
P ¢ . .

Pintakehykset 100 mm
Kehyksien korkeus 25 mm. Kaytté 100 mm peitelevyjen kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2521R-100 25161 52 Pintakehys, Jussi, yhdelle kaksoispistorasialle, 100 mm 10/ 100
r = peitelevylle, h=25
,‘ % 4‘ 2522R-100 25161 55 Pintakehys, Jussi, kahdelle kaksoispistorasialle, 100 mm 10/ 100
4 |

peitelevylle, h=25

L] 2523R-100 25161 56 Pintakehys, Jussi, kolmelle kaksoispistorasialle, 100 mm 1/5
peitelevylle, h=25
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Pintakehys
Kehyksen korkeus 22 mm. Kayttd kaksoispistorasioiden 302EUJ.1 ja 232EUJ kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

2551R-212 25161 51 Pintakehys, Jussi, 1-osainen, kaksoispistorasialle (302EUJ.1 ja 10/ 100
232EUJ), h=22

 ——

e

Pinta-asennuskotelot
Kehyksien korkeus 36 mm. Kaytté 85 mm peitelevyjen kanssa. Varustettu yhdelld potentiaalivapaalla liittimella.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2551-510-212 24 06571 Pintakehys, Jussi, 1-osainen, 1-osaiselle kojeelle, 85 mm 10/ 100
vy peitelevylle, h=36
d - 2552-510-212 24 06572 Pintakehys, Jussi, 2-osainen, 1-osaisille kojeille, 85 mm 5/50

peitelevylle, h=36

(-]

Pinta-asennus, kytkimet ja painikkeet

Kytkimet 6 ja 7, IP21
16AX/250V Jousiliittimin, merkkivalon kytkentdmahdollisuus. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1066A4 20065 25 Kytkin 6, Jussi, 2 lisdliitinta. 10/ 100
& 1067A4 2006526 Kytkin 7, Jussi, 2 lisaliitinta. 10/ 100

Kytkin 5, IP21
16AX/250V Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentdmahdollisuutta. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1065A4 2006524 Kytkin 5, Jussi, 2 lisdliitinta. 10/ 100

11
Kytkin 1+1+1, IP21
16AX/250V Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentdmahdollisuutta. Jousikiinnitteisella vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
10631A4 2006527 Kytkin 1+1+1, Jussi, ei lisaliittimia. 10/ 100
—_—
S ——
Painike 6, IP21
10A/250V Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Painonapissa avautuva ja sulkeutuva kosketintoiminto. Jousikiinnitteisella vivulla.
Toimitetaan varustettuna kirkkaalla merkkivalolinssilld. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1466AK4 20065 28 Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas linssi. 10 /100

Merkkilamput

Merkkilamput kytkimille ja painikkeille. Merkkilamput voidaan asentaa yksivipuisiin kojeisiin. Kaksi- ja kolmevipuisiin kojeisiin ei merkkilamppua
voi asentaa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

8370 21 06070 Merkkilamppu, 230V/0,4 mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10 /100

!% 8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2 mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10 /100

. ’. 8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22 mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/ 100

Ko ’h 8376 21 06076 Merkkilamppu, 12V/40 mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/ 100
u

LED-lamput

Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytked monellakin eri tavalla merkki- tai
hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu. Saatavilla 1.9.2017 l&htien.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
8370R 21 06080 Merkkilamppu, 250V/0,4 mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/ 100

8375R 21 06084 Merkkilamppu, 5-24V/0,5-2,5 mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/ 100
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Pinta-asennus, pistorasiat

Maadoitettu 4-osainen pistorasia, IP21
16A/250V. Pistorasia on sisdisesti kytketty ja siind on haaroitusmahdollisuus. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa
asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

404EA 24 065 79 Pistorasia, Jussi, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet 1/20

»
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Maadoitetut 2-osaiset pistorasiat, IP21

16A/250V. 402EA pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK
johtimille. Ei lisdliittimid. 232EA pistorasiassa on ruuviliittimet joihin voi kytked max 2 johtoa ja siind on 2 lisdliitintd. IP21 tiiveys saavutetaan vain
jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA 24 065 78 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet 10/ 100
- 232EA 24 061 21 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, ruuviliittimet 10/ 100
'
g r ]
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Maadoitettu 2-os

ainen ruskea pistorasia, IP21

16A/250V. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeda max. 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille.
Ei lisaliittimia. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta. Vari, ruskea RAL8028.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

402EA-01 24 065 11 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, ruskea 10/ 100

13
Maadoitettu 2-osainen pistorasia, IP21
Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeda max 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille.
Ei lisdliittimia. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos
kaapeli tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EL 24 06000 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, lista- 1/10
asennus, valkoinen
.
A e
= -
"Nurkka-Jussi", maadoitettu 2-osainen pistorasia, IP21
16A/250V. 2-osainen pistorasia, joka voidaan asentaa kulmaan seka pysty- ettd vaaka-asentoon. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin
kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisdliittimia.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA.E 24 065 80 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma- 1/20
asennus
§ E
ye
Lo o
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Maado
itetut 1-osaiset pistorasiat, IP21
16A/250V. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Ei lisaliittimia. Pistorasioiden mukana
toimitetaan asennuslevy, joka helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli
tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EAKS 24061 31 Pistorasia, Jussi, 1-osainen, maadoitettu, jousiliittimet 10 /100
23EAKS 24 061 11 Pistorasia, Jussi, 1-osainen, maadoitettu, ruuviliittimet 10 /100
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IMPRESSIVO®-pinta
Kytkimet ja painikkeet

Kytkimet 6 ja 7, IP21

Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6-kytkin

1066A-84 20467 13 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
- 1066A-81 20467 14 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitinta, antrasiitti 1/10

1066A-83 20467 15 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitintd, alumiini 1/10

7-kytkin

1067A-84 20467 16 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10

1067A-81 20467 17 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10

1067A-83 20467 18 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitinta, alumiini 1/10

Kytkimet 5 ja 6+6, IP21

Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
5-kytkin
1065A-84 20467 01 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
pa—— 1065A-81 20467 02 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10
1065A-83 20467 03 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, alumiini 1/10
6+6-kytkin
‘.___‘_‘_ 10666A-84 20467 10 Kytkin 6+6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisdliittimia, valkoinen 1/10
S 10666A-81 2046711 Kytkin 6+6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisiliittimia, antrasiitti 1/10
10666A-83 20467 12 Kytkin 6+6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisdliittimia, alumiini 1/10

Kytkin 1+1+1, IP21

Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
10631A-84 20467 07 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitinta, valkoinen 1/10
10631A-81 20467 08 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10
10631A-83 20467 09 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, alumiini 1/10
Kytkin 2, IP21
Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1062A-84 20467 04 Kytkin 2, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10

3
Painike 1, IP21
Jousiliittimin, merkkivalolle useita kytkentdmahdollisuuksia. Jousikiinnitteiselld vivulla. Toimitetaan varustettuna kirkkaalla merkkivalolinssilla.
IP21 tiiveys saavutetaan jos kaapeli tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1461A-84 20467 19 Painike 1, 10AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitinta, valkoinen 1/10
e 1461A-81 20467 20 Painike 1, 10AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10
1461A-83 20467 21 Painike 1, 10AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, alumiini 1/10
Pistorasiat
Maadoitettu 4-osainen pistorasia, IP21
Pistorasia on sisdisesti kytketty ja siina on haaroitusmahdollisuus. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Pistorasian pohjalevy helpottaa
asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
?" oo 404EA-84 24 060 07 Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, valkoinen 1/20
¢ (]
® . 404EA-81 24 060 08 Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, antrasiitti 1/20
=P
= & 404EA-83 24 060 09 Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, alumiini 1/20
e 4 ® (g
- &
Maadoitettu 2-osainen pistorasia, IP21
Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei
lisdliittimid. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli
tuodaan alhaalta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA-84 24 06001 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, valkoinen 1/10
’ 402EA-81 24 06002 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, antrasiitti 1/10
o 402EA-83 24 060 03 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, alumiini 1/10
@
Fd
e
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Maadoitettu 2-osainen pistorasia merkkivarilla, IP21
Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei
lisdliittimid. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli
tuodaan alhaalta. Kdyttokohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja liilkerakennukset, joissa pistorasiaryhmien kadyttoa halutaan rajoittaa erityisiin
kayttotarkoituksiin. Varit ovat standardin SFS-6000-7-710 mukaiset.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA-02 24 060 52 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, punainen 1/10
402EA-03 24 060 53 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, oranssi 1/10
402EA-05 24 060 55 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, vihrea 1/10

402EA-06 24 060 56 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, sininen 1/10




Maadoitettu 2-osainen pistorasia, lista asennus, IP21
2-osainen lista-asennus pistorasia. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max 4 johtoa. Liittimet on
hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisdliittimia.

LISTA-ASENNUSTUOTTEET JUSSI

Kulmakotelo 85 mm, IP21

Pintaan asennettava kulmarasia kahdelle 1-osaiselle kojeelle. Rasiaan voi asentaa myds paljon tilaa vievat elektroniikkatuotteet (20EUCBUSB-xx

USB-latausasema/pistorasiayhdistelmakoje ei mahdu tahan). Asennus pystyyn tai vaakaan. Rasiaan sopii 2-osainen 85 mm peitelevy.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EL-84 24 060 10 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, 1/10 1722H-84 20467 42 Pintakehys, Impressivo, 2-osainen, kulmaan asennettava, 85 mm 1/20

lista-asennus, valkoinen P = peitelevylle, valkoinen

el

) 402EL-81 24 060 11 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, 1/10 1722H-81 20467 43 Pintakehys, Impressivo, 2-osainen, kulmaan asennettava, 85 mm 1/20

¢« 4% lista-asennus, antrasiitti peitelevylle, antrasiitti

LY T :
. 5] 402EL-83 24 060 13 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, 1/10 1722H-83 20467 44 Pintakehys, Impressivo, 2-osainen, kulmaan asennettava, 85 mm 1/20
lista-asennus, alumiini o peitelevylle, alumiini

Maadoitettu 2-osainen pistorasia, kulma asennus, IP21
2-osainen pistorasia, joka voidaan asentaa kulmaan seka pysty- ettd vaaka-asentoon. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja

niihin voi kytked max 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisdliittimia.

o

Pintakojerasia, 26 mm, IP21/1P4

4

Pintakojerasian ja pintakehyksien 172xS85-8x ja 172xS100-8x avulla voidaan Impressivo uppokalusteita asentaa pintaan. Asennus on IP44
pistorasioiden osalta, jos kdytetaan lappakannellisia keskidita. Kdytettdessa ruuvikiinnitteisia vipurunkoja saadaan myds kytkimet ja painonapit

IP44 luokkaan. Lisdksi on huomioitava johtimien taivutus siten, etta vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle. Muiden kalusteiden osalta vesitiiveys

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot o .
- - - - - — maadraytyy kalusteen tiiveyden mukaan.
402EE-84 24 060 04 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, 1/20
kulma-asennus, valkoinen Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EE-81 24 060 05 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, 1/20 2456.26 2166300 Pintakojerasia uppoasennettaville kojeille, korkeus 26 mm 10 /100
kulma-asennus, antrasiitti
402EE-83 24 060 06 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, 1/20 ’

kulma-asennus, alumiini

Pinta-asennustarvikkeet uppokalusteille

Pintakotelo 85 mm, IP21

Pintakehykset 85 mm, IP21/1P44

Pintakehykset 1-osaisille keskidlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa seka pystyyn etta vaakaan. Kdytto yhdessa
pintakojerasian 2456.26 kanssa. Asennetun kalusteen keskiélevy maaraa koko asennuksen vesitiiveyden kun huomioidaan johtimien taivutus
siten, etta vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle.

Pintakotelo antenni ja R145 kalusteille sekd muille yksiosaisille kojeille. Isokokoiset elektroniset kojeet kuten saatimet eivat mahdu tahan

koteloon. Toimitus sisdltaa pintakotelon ja pohjalevyn.

Pintakotelot lista-asennukseen 85 mm, IP21

téhan koteloon. Toimitus sisdltda kotelon ja pohjalevyn.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Valkoinen
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot 1721585-84 2166301 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, 1/50
1721A-84 20467 22 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, korkeus 41 mm, 1-osainen, valkoinen 1/10 valkoinen
1721A-81 20467 23 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, korkeus 41 mm, 1-osainen, antrasiitti 1/10 1, 1 1722585-84 2166302 Pir;lza.kehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, 1/25
valkoinen
1721A-83 20467 24 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, korkeus 41 mm, 1-osainen, alumiini 1/10 | ‘ I 1723585-84 2166303 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen 1/25
valkoinen
l 1724585-84 21 663 04 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, 1/25
1 valkoinen
j l Antrasiitti
' 1721585-81 21 663 26 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, 1/50
antrasiitti
1722585-81 21 663 27 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, 1/25
Lista-asennuskotelo antenni ja RJ45 kalusteille sekd muille yksiosaisille kojeille. Isokokoiset elektroniset kojeet kuten saatimet eivat mahdu a? rasntti - -
1723585-81 21 663 28 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, 1/25
antrasiitti
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot 1724585-81 2166329 z:]r;:zl;e]:\{]s 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, 1/25
1721L-84 20467 32 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, valkoinen 1/10 Alumiini
1721L-81 20467 33 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, antrasiitti 1/10 1721585-83 2166336 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, 1/50
1721L-83 20467 34 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, alumiini 1/10 alumiini
1722585-83 21 663 37 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, 1/25
alumiini
1723585-83 21 663 38 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, 1/25
alumiini
1724585-83 21 663 39 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, 1/25

alumiini




LISTA-ASENNUSTUOTTEET JUSSI

Pintakehykset 100 mm, IP21/1P44
Pintakehykset 2-osaisille keskidlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kaksoispistorasialle. My&s 1-osaiset kalusteet, kuten kytkimet, voidaan
asentaa sovittimen 2519-xx avulla. Voidaan asentaa sekd pystyyn ettd vaakaan. Kdytto yhdessa pintakojerasian 2456.26 kanssa. Asennetun

kalusteen keskidlevy maaraa koko asennuksen vesitiiveyden kun huomioidaan johtimien taivutus siten, etta vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Valkoinen

17215100-84 2166341 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, 1/50
valkoinen

17225100-84 21 663 42 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, 1/25
valkoinen

17235100-84 2166343 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, 1/25
valkoinen

1724S100-84 21 663 44 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, 1/20
valkoinen

Antrasiitti

17215100-81 21 66356 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, 1/50
antrasiitti

1722S5100-81 2166357 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, 1/25
antrasiitti

17235100-81 2166358 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, 1/25
antrasiitti

1724S100-81 2166359 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, 1/20
antrasiitti

Alumiini

1721S5100-83 21 663 66 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, 1/50
alumiini

17225100-83 2166367 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, 1/25
alumiini

17235100-83 2166368 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, 1/25
alumiini

1724S100-83 2166369 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, 1/20
alumiini

Pintakotelot 80 mm, IP20
Pintakotelot 1-osaisille suurikokoisille kalusteille, kuten esimerkiksi sdatimille. Voidaan asentaa seka pystyyn ettd vaakaan. Toimitus sisaltaa
pintakotelon ja peitelevyn.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Valkoinen

1721580-84 20065 41 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 1-osainen, 1/10
valkoinen

1722580-84 20065 42 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 2-osainen, 1/5
valkoinen

1723580-84 20065 43 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 3-osainen, 1/10
valkoinen

Antrasiitti

1721580-81 2006551 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 1-osainen, 1/10
antrasiitti

1722580-81 20065 52 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 2-osainen, 1/5
antrasiitti

1723580-81 20065 53 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 3-osainen, 1/10
antrasiitti

Alumiini

1721580-83 20065 46 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 1-osainen, 1/10
alumiini

1722580-83 20065 47 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 2-osainen, 1/5
alumiini

1723580-83 20065 48 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 3-osainen, 1/10

alumiini
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