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Périphériques conventionnels
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 IP / IK 41C/07

 Fréquence de clignotement  0,5 Hz ou 1 Hz

 Tension  9 à 60Vcc 

 Consommation 35 mA sous 24 Vdc

 Dimensions (Ø x h) 110 x 110 x 60 mm 

Flash lumineux
 – Flash lumineux à éclat
 –  Faible consommation 
 – A LED 
 – Flash de couleur blanche
 – Conforme à la norme EN 54-23
 –  Volume de couverture 2,4 - 6 (86,4m³) / 3-8 (192m³)
 – Paramétrage par switch

VEM 24/50 - 511 485

Alimentation 24 VCC

Consommation 50 mA

Puissance 1,2 W

Force d’attraction 20 daN

Poids 0,5 kg

Dimensions (L x h x p) 85 x 70 x 40 mm

Ventouse électromagnétique
 –  Déblocage des portes coupe-feu en cas d’alarme 

incendie.
 – Bouton poussoir de déclenchement local. 
 – Fixation murale saillie

Alimentation 10 à 54 VCC

Classe B

IP / IK 42 / 07

Température d’utilisation -10°C à +50°C

Matière / Couleur ABS non propagateur de fl amme / Blanc

Poids 0,2 kg

Dimensions (L x h x p) 164 x 110 x 63 mm

Report de synthèse
 – Permet le report à distance des informations de 

défauts techniques ou d’alarme incendie.
 – Signalisation visuelle par voyant et audible par 

buzzer de défaut.
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Voir page 117

Alimentation Electrique de Sécurité

Nouveau produit, disponible début 2017


