
Produktpalette, Anwendung  
und Funktionen. 
Energie sparen mit Präsenzmeldern.

Busch-Präsenzmelder
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Modernes Licht-Management
Mit Innovation Kosten sparen.

Präsenzmelder erkennen automatisch, ob sich jemand im Raum befindet. 
Ihre Präzision ist herkömmlichen Bewegungsmeldern deutlich überlegen. 
Beleuchtungs-, aber auch Heizungssysteme und Klimaanlagen lassen sich durch 
Präsenzmelderww intelligent und effektiv steuern. Leere Räume, in denen Licht 
brennt und die Klimaanlage auf Hochtouren läuft, gehören damit der Vergangenheit 
an. Wir bieten den richtigen Präsenzmelder für jeden Bedarf.

Der Beste im Büro.
Wenn eine einzelne Person überwiegend am Computer ar-
beitet, sind nur minimale Bewegungen zu erwarten. Daher ist 
eine besonders präzise Detektion erforderlich.

Doch das Ein- und Ausschalten des Lichts in Abhängigkeit 
davon, ob Personen anwesend sind, ist nur der Anfang. Durch 
Konstantlichtregelung kann die gewünschte Helligkeit einge-
stellt werden, indem das „natürliche Licht“ genutzt und kont-
rolliert „künstliches Licht“ hinzugefügt wird. Dabei wird nur der 
benötigte Strom verbraucht.

Präsenzmelder ermöglichen die effiziente Steuerung von Ja-
lousien, Heizung, Ventilatoren und Klimaanlagen. Die Erfah-
rung zeigt, dass der Energieverbrauch durch eine Verringerung 
der Raumtemperatur um 1 °C um 6 % reduziert werden kann. 

In Großraumbüros ermöglicht eine Master-/Slave-Funktion un-
terschiedliche Helligkeitsstufen für Lichter, die sich näher am 
Fenster befinden, und für Lichter in der Raummitte, ohne dass 
die Installation eines zweiten Lichtfühlers erforderlich ist.

ABB bietet für jedes Büro den richtigen Präsenzmelder.

Für große Flächen
Auf großen Flächen mit hohen Decken, wie z. B. Turnhallen 
oder Sportanlagen, können durch eine Lichtsteuerung in Ab-
hängigkeit von der Nutzung (Training, Spiele mit Zuschauern, 
Veranstaltungen) oder in Abhängigkeit vom Außenlicht unnöti-
ge Kosten vermieden werden. 

Hier muss der Busch-Wächter® Bewegungen auch aus großer 
Höhe sicher erkennen und gleichzeitig durch einen Schutzkorb 
vor Schäden geschützt werden. 

Präsenzmelder ermöglichen auch in diesem Fall die effizi-
ente Steuerung von Jalousien, Heizung, Ventilatoren und 
Klimaanlagen und helfen somit, Energie zu sparen. Wenn die 
Raumtemperatur während längerer Abwesenheit z. B. um 3 °C 
gesenkt wird, kann der Energieverbrauch um 18 % reduziert 
werden.

Der Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz 
tech DualLINE und der neue Busch-Wächter® Sky KNX sind 
ideal für große Flächen. 

Einzelbüros Großraumbüros
mit oder ohne Fenster

Turnhallen  
Sportanlagen
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Klassenräume
Konferenzräume

Klassen- oder Konferenzräume
Bei Meetings, Konferenzen oder Präsentationen bewegen sich 
die anwesenden Personen für längere Zeit nur sehr wenig. 
Dies erfordert eine schnelle, korrekte und präzise Detektion.

Bei Beamer-Präsentationen kann das Licht manuell per Knopf-
druck oder per Fernbedienung gedimmt werden. Wenn das 
Licht oder die Klimaanlage versehentlich nicht ausgeschaltet 
wurde, schalten sich diese automatisch ab, wenn eine Zeit 
lang keine anwesenden Personen erkannt wurden. Dadurch 
werden unnötiger Energieverbrauch und Stromkosten redu-
ziert.

Mit der in einigen Meldern verfügbaren Halbautomatik wird 
das Licht zunächst per Knopfdruck eingeschaltet und bleibt 
anschließend, bei konstanter Bewegung im Raum, aktiviert. 
Diese Betriebsart eignet sich besonders für Schulen.

Das System funktioniert sowohl mit KNX als auch mit einer 
konventionellen 230-V-Verdrahtung. ABB bietet das richtige 
Produkt für Ihre Installation.

Reduzierter Energieverbrauch 

Die Optimierung der Energieeffizienz in 
Gebäuden bedeutet für uns:

–  Energie wird nur dann verbraucht, wenn sie 
benötigt wird.

–  Es wird nur die tatsächlich benötigte Ener-
giemenge verbraucht.

–  Die verwendete Energie wird so effizient wie 
möglich genutzt.

–  Die neuen KNX-Präsenzmelder erfüllen die 
Anforderungen von SIA 386.110 bzw.  
EN 15232:2012.

Durch Lichtsteuerung kann der 
Energieverbrauch häufig deutlich gesenkt 
werden. Nicht nur die Stromkosten werden 
gesenkt, sondern auch die Leuchtmittel 
werden geschont, wodurch sich die Investition 
innerhalb weniger Jahre amortisiert.

Automatische Beleuchtung (Präsenzsteuerung, ohne 
Helligkeitssteuerung)

Automatische Beleuchtung (Präsenzsteuerung, abhän-
gig von der Helligkeit)

Automatische Beleuchtung (präsenzgesteuerte Kon-
stantlichtregelung)

Automatische Beleuchtung (präsenzgesteuerte 
Konstantlichtregelung mit automatischer Jalou-
siesteuerung (Jalousieeinstellung abhängig vom 

Sonnenstand))

Sparpotenzial bei automatischer Lichtsteuerung*

0  10  20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sparpotenzial im Vergleich zur manuellen Bedienung

%

*Die potenziellen Einsparungen durch automatische Lichtsteue-
rung wurden anhand von ABB i-bus® KNX-Komponenten von der 
Hochschule Biberach untersucht. Es handelt sich um Ergebnisse 
der von ABB in Auftrag gegebenen Studie "Energy saving and 
efficiency potential through the use of bus technology as well as 
room and building automation" aus dem Jahr 2008.
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Modernes Licht-Management
Mit Innovation Kosten sparen.

Korridore ToilettenGröße Flächen
Außenbereiche

Kabinen
Kleine Räume

Die Auswahl des richtigen Modells ist dabei abhängig von Decken-
höhe, Raumgröße, Einbausituation und Art der zu erfassenden 
Bewegung. ABB bietet die richtige Lösung für jede Anwendung:

01 Busch-Wächter® Präsenz tech

02  Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor

03 Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE

04 Busch-Präsenzmelder

05 Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Mini

01 02 03 04 05

Für Durchgangsbereiche und große Flächen
In Korridoren und großen Räumen, die lediglich als Durch-
gang verwendet werden, sollte das Licht nur dann einge-
schaltet werden, wenn eine Person erkannt wird und es soll-
te, nach einer bestimmten Verzögerungszeit oder sobald die 
Person den Bereich verlässt, wieder ausgeschaltet werden. 
Dafür ist keine Betätigung einer Taste oder eines Schalters 
erforderlich. Somit wird sichergestellt, dass das Licht ausge-
schaltet wird, wodurch Energie und Kosten gespart werden.

Ein einziger Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 
besitzt einen Erfassungsbereich von 24 m. Das Gerät kann in 
einer Höhe von bis zu 3 m installiert werden. Durch die Ver-
wendung eines speziellen Gehäuses ist der Busch-Wächter® 
sogar im Außenbereich einsetzbar.

Für Toiletten und kleine Räume
Die Lichtsteuerung in Abhängigkeit von der Nutzung von 
Toiletten, Kabinen und anderen kleinen Räumen ver-
meidet unnötige Kosten und weist auf die Anwesenheit 
von Personen, z. B. nach Geschäftsschluss, hin. Bei 
Innentoiletten kann problemlos eine verzögerte Ein- bzw. 
Ausschaltung der Lüftung vorgesehen werden. 

Der Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Mini 
und der neue Busch-Präsenzmelder Mini KNX sind 
besonders flach und einfach an der Zwischendecke zu 
installieren.



Busch-Präsenzmelder | 05

Führende Technologie
Die neuen Busch-Präsenzmelder KNX

Führende Technologie
Die hochwertige Technologie der Busch-Präsenzmelder KNX 
ist ideal für moderne Gebäude. Steuerung, Überwachung und 
Integration von Beleuchtung, Jalousien, Heizung u.v.m. sind 
mit der ETS4-Applikation nun ganz einfach.

Für jeden Bedarf ist eine geeignete Option verfügbar.
Der neue Busch-Präsenzmelder KNX und der Busch-Präsenz-
melder Mini KNX sind in zwei Versionen erhältlich: Basic und 
Premium mit erweiterter Funktionalität. Durch verschiedene 
Funktionen, Größen, Farben und Erfassungsbereiche werden 
zahlreiche Anwendungen abgedeckt. Nun ist für jeden Bedarf 
eine geeignete Option verfügbar.

Sehen, ohne gesehen zu werden.
Durch das flache Design kann der Präsenzmelder unauffällig in 
den Raum integriert werden, ohne dass die Detektionsfunktion 
beeinträchtigt wird. Die perfekte Kombination aus Ästhetik und 
Funktionalität. 

Einfache Installation in jeder Höhe.
Der neue Busch-Wächter® Sky KNX für die Montage an hohen 
Decken bietet in jeder Höhe die richtigen Funktionen. Darüber 
können alle Busch-Präsenzmelder KNX einfach an der Decke 
befestigt werden: durch Federklemmen oder die neuen Auf-
putz-Gehäuse mit Bajonettverschluss.

Alusilber mit schwarzem Objektiv* 

Busch-Präsenzmelder Mini KNX

80 mm

16 mm (sichtbare Höhe)

*Farbe nicht verfügbar für Busch-Wächter® Sky KNX.

 »  Neues, flaches Design mit optimaler Detektionsqualität
 » Neue Applikationen für Kosteneffizienz
 » Systemeigene ETS4-Applikation mit Update über Bus
 »  Verschiedene Funktionen, Größen, Farben und Installa-
tionshöhen

 »  Die neuen KNX-Präsenzmelder erfüllen die Anforderun-
gen von SIA 386.110 bzw. EN 15232:2012.
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Effizienz am Arbeitsplatz.
Die neuen Busch-Präsenzmelder KNX

8 m

6,5 m

3 m

8 m

6,5 m

3 m

Produkte
Busch-Präsenzmelder Mini KNX –  
Basic

Busch-Präsenzmelder Mini KNX –  
Premium

Busch-Präsenzmelder KNX –  
Basic

Busch-Präsenzmelder KNX –  
Premium

Busch-Wächter® Sky KNX  

Artikelnummer 6131/20-24-500 
6131/20-183-500

6131/21-24-500
6131/21-183-500

6131/30-24-500
6131/30-183-500

6131/31-24-500
6131/31-183-500

6131/40-24-500

Busankoppler integriert ja ja ja ja ja

Erfassungsbereich:  
Montagehöhe 
sitzend 
gehend

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m 
5,0 m / 6,5 m / 9,0 m
6,5 m / 8,0 m / 10,5 m

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m  
5,0 m / 6,5 m / 9,0 m 
6,5 m / 8,0 m / 10,5 m

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m  
  8 m / 10 m / 14 m 
 10 m / 12 m / 16 m

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m  
  8 m / 10 m / 14 m 
 10 m / 12 m / 16 m

 
 6,0 m / 12,0 m 
 
18,0 m / 24,0 m

Anzahl Kanäle 2 4 2 4 2

Kanäle je Betriebsart
Bewegungsmelder
Konstantlichtregler
Konstantlichtregler
Überwachungsfunktion

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2
--
2

2-stufige Abschaltung (EN152321) ja
(nur Bewegungsmelder)

ja
(Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

ja
(nur Bewegungsmelder)

ja
(Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

ja
(nur Bewegungsmelder)

PIR / einzelne Aktivierung 4 4 4 4 4

Integrierter RTR + Sensor - ja - ja -

Heizungs- / Kühlungs- / Ventilatorfunktion - ja - ja -

Integrierter Helligkeitssensor ja ja ja ja ja

Externe Helligkeitssensoreingänge 2 2 2 2 2

Programmiermodus über IR-Handsender 6010-25-5002. - ja - ja ja

IR-Kanäle - 14 Pair / 24 Single und Programmiermodus - 14 Pair / 24 Single und Programmiermodus Nur Programmiermodus

Logikkanal - 5 - 5 -

Anbringung an Zwischendecke durch Federbügel ja ja ja ja ja

Aufputzmontage IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500)

Unterputz ja3 ja3 ja3 ja3 ja3

Seitliche Annäherung an den Melder. Frontale Annäherung an den Melder.

Diagonale Annäherung an den Melder.

Seitliche Annäherung an den Melder.

Optimale Detektion bei seitlicher 
oder diagonaler Annäherung.

Reduzierte Detektion bei frontaler 
Annäherung aus physikalischen 
Gründen.Optimale Detektion bei seitlicher 

oder diagonaler Annäherung.
Reduzierte Detektion bei frontaler An-
näherung aus physikalischen Gründen.

Technische Daten  
Die Busch-Präsenzmelder bestehen aus zwei Teilen: 
Objektiv und PIR-Sensor. Der max. Erfassungsbereich ist 
abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen. 
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Besser geht es nicht.
Das aus vier Sensoren und Spiegeln bestehende Erfas-
sungssystem ist herkömmlichen Bewegungsmeldern weit 
überlegen. Schon die kleinste Bewegung wird zuverlässig 
registriert und löst eine Reaktion aus.

01 Erfassungssystem herkömmlicher Bewegungsmelder

02 Busch-Präsenzmelder

24 m

12 m

12 m

10 m

3 m

12 m

10 m

3 m

01 02

Produkte
Busch-Präsenzmelder Mini KNX –  
Basic

Busch-Präsenzmelder Mini KNX –  
Premium

Busch-Präsenzmelder KNX –  
Basic

Busch-Präsenzmelder KNX –  
Premium

Busch-Wächter® Sky KNX  

Artikelnummer 6131/20-24-500 
6131/20-183-500

6131/21-24-500
6131/21-183-500

6131/30-24-500
6131/30-183-500

6131/31-24-500
6131/31-183-500

6131/40-24-500

Busankoppler integriert ja ja ja ja ja

Erfassungsbereich:  
Montagehöhe 
sitzend 
gehend

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m 
5,0 m / 6,5 m / 9,0 m
6,5 m / 8,0 m / 10,5 m

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m  
5,0 m / 6,5 m / 9,0 m 
6,5 m / 8,0 m / 10,5 m

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m  
  8 m / 10 m / 14 m 
 10 m / 12 m / 16 m

 
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m  
  8 m / 10 m / 14 m 
 10 m / 12 m / 16 m

 
 6,0 m / 12,0 m 
 
18,0 m / 24,0 m

Anzahl Kanäle 2 4 2 4 2

Kanäle je Betriebsart
Bewegungsmelder
Konstantlichtregler
Konstantlichtregler
Überwachungsfunktion

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2 x 2
-
2

4
4 x 2
2 x 2
4

2
2
--
2

2-stufige Abschaltung (EN152321) ja
(nur Bewegungsmelder)

ja
(Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

ja
(nur Bewegungsmelder)

ja
(Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

ja
(nur Bewegungsmelder)

PIR / einzelne Aktivierung 4 4 4 4 4

Integrierter RTR + Sensor - ja - ja -

Heizungs- / Kühlungs- / Ventilatorfunktion - ja - ja -

Integrierter Helligkeitssensor ja ja ja ja ja

Externe Helligkeitssensoreingänge 2 2 2 2 2

Programmiermodus über IR-Handsender 6010-25-5002. - ja - ja ja

IR-Kanäle - 14 Pair / 24 Single und Programmiermodus - 14 Pair / 24 Single und Programmiermodus Nur Programmiermodus

Logikkanal - 5 - 5 -

Anbringung an Zwischendecke durch Federbügel ja ja ja ja ja

Aufputzmontage IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/29-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500) IP 20 (6131/39-xx-500)

Unterputz ja3 ja3 ja3 ja3 ja3

1  Gemäß SIA 386.110 bzw. der europäischen Norm EN 15232 „Energieeffizienz von Gebäuden - 
Einfluss von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement“

2 IR-Handsender separat zu bestellen
3 Über Installationsgehäuse, z. B. Kaiser HaloX-O Art. Nr. 1290-40 mit Abdeckplatten
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Busch-Präsenzmelder Mini KNX, 8 Meter Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX, 8 Meter

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/20-24-500 (alpinweiss) 
6132-0-0342 
535 335 002

6131/21-24-500 (alpinweiss) 
6132-0-0344 
535 336 002

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/20-183-500 (alusilber) 
6132-0-0343 
535 335 932

6131/21-183-500 (alusilber) 
6132-0-0345 
535 336 932

Beschreibung  » Mit 2 Kanälen.
 » Ausgelegt für den Anschluss und die Trennung von Lichtbän-
dern abhängig von der Raumhelligkeit.

 » Bewegungsabhängige Regelung möglich.
 » Verwendung als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
 » Detektor-Applikation mit 2 Ausschaltstufen.
 » Detektor-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
 » Konstantlichtregler mit bis zu zwei unabhängigen Kanälen.
 » Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen für die hellig-
keitsabhängige Schaltung von zwei Lichtbändern in einem 
Bereich.

 » Mit integriertem KNX-Busankoppler.

 » Mit 4 Kanälen.
 » Dimmen/Helligkeitsregelung auf einen bestimmten Wert.
 » HVAC-Funktion zur Steuerung von Heiz- und/oder Kühlsys-
temen und Lüftungsanlagen.

 » Detektor-Applikation mit 2 Ausschaltstufen.
 » Detektor-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
 » Konstantlichtregler mit bis zu zwei unabhängigen Kanälen.
 » Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum Dimmen 
für Tageslichtsteuerung/Regelung von zwei Deckenlich-
tern im Raum.

 » Integrierter Raumtemperaturregler.
 » 24 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß)
 » Inkl. 5 Logikkanäle (Logikgatter, Gatter, Verzögerung und 
Treppenlicht)

 » Auswertung über internen Helligkeitssensor.
 » Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und 
des internen Helligkeitssensors möglich.

 » Die Programmiertaste kann mit dem IR-Sender 
6010-25-500 aktiviert werden.

 » Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Technische Details  » KNX-Anschluss Busanschlussklemme:

 » ETS4-Applikation
 » Abmessungen (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
 » Erfassungsbereich (für Montagehöhe 2,5 m, 3 m und 4 m) 
zirkular.

 » Sitzende Personen Ø: 5 m, 6,5 m und 9 m.
 » Gehende Personen Ø: 6,5 m, 8 m und 10,5 m.
 » Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux – 1000 Lux.
 » Montagetiefe: 29 mm
 » Sichtbare Höhe: 16 mm.

 » KNX-Anschluss Busanschlussklemme:
 » ETS4-Applikation
 » Abmessungen (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
 » Erfassungsbereich (für Montagehöhe 2,5 m, 3 m und 
4 m) zirkular.

 » Sitzende Personen Ø: 5 m, 6,5 m und 9 m.
 » Gehende Personen Ø: 6,5 m, 8 m und 10,5 m.
 » Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux.
 » Montagetiefe: 29 mm
 » Sichtbare Höhe: 16 mm.

Aufputz-Gehäuse

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/29-24-500 (alpinweiss)
6132-0-0351 
535 395 002

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/29-183-500 (alusilber) 
6132-0-0352 
535 395 932

Beschreibung  » Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX
 » Für die Installation eines Busch-Präsenzmelders Mini KNX 6131/20-xxx-500 oder eines  
Busch-Präsenzmelders Mini Premium KNX 6131/21-xxx-500.

 » Schutzart (Gerät): IP 20
 » Abmessungen (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

Intelligente Technik im Detail
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Busch-Präsenzmelder KNX, 12 Meter Busch-Präsenzmelder KNX, 12 Meter

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/30-24-500 (alpinweiss) 
6132-0-0346 
535 334 002

6131/31-24-500 (alpinweiss) 
6132-0-0348 
535 337 002

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/30-183-500 (alusilber) 
6132-0-0347 
535 334 932

6131/31-183-500 (alusilber)
6132-0-0349 
535 337 932

Beschreibung  » Mit 2 Kanälen.
 » Ausgelegt für den Anschluss und die Trennung von Licht-
bändern abhängig von der Raumhelligkeit.

 » Bewegungsabhängige Regelung möglich.
 » Verwendung als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
 » Detektor-Applikation mit 2 Ausschaltstufen.
 » Detektor-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
 » Konstantlichtregler mit bis zu zwei unabhängigen Kanälen.
 » Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen für die hellig-
keitsabhängige Schaltung von zwei Lichtbändern in einem 
Bereich.

 » Mit integriertem KNX-Busankoppler.

 » Mit 4 Kanälen.
 » Dimmen/Helligkeitsregelung auf einen bestimmten Wert.
 » HVAC-Funktion zur Steuerung von Heiz- und/oder 
Kühlsystemen und Lüftungsanlagen.

 » Detektor-Applikation mit 2 Ausschaltstufen.
 » Detektor-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
 » Konstantlichtregler mit bis zu zwei unabhängigen Kanälen.
 » Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum Dimmen 
für Tageslichtsteuerung/Regelung von zwei Deckenlich-
tern im Raum.

 » Integrierter Raumtemperaturregler.
 » 24 frei programmierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß)
 » Inkl. 5 Logikkanäle (Logikgatter, Gatter, Verzögerung 
und Treppenlicht)

 » Auswertung über internen Helligkeitssensor.
 » Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten 
und des internen Helligkeitssensors möglich.

 » Die Programmiertaste kann mit dem IR-Sender 
6010-25-500 aktiviert werden.

 » Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Technische Details  » KNX-Anschluss Busanschlussklemme:

 » ETS4-Applikation
 » Abmessungen (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
 » Erfassungsbereich (für Montagehöhe 2,5 m, 3 m und 4 m) 
zirkular.

 » Sitzende Personen Ø: 8 m, 10 m und 14 m.
 » Gehende Personen Ø: 10 m, 12 m und 16 m.
 » Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux – 1000 Lux.
 » Montagetiefe: 22 mm
 » Sichtbare Höhe: 23 mm.

 » KNX-Anschluss Busanschlussklemme:
 » ETS4-Applikation
 » Abmessungen (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
 » Erfassungsbereich (für Montagehöhe 2,5 m, 3 m und  
4 m) zirkular

 » Sitzende Personen Ø: 8 m, 10 m und 14 m.
 » Gehende Personen Ø: 10 m, 12 m und 16 m.
 » Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux – 1000 Lux.
 » Montagetiefe: 22 mm
 » Sichtbare Höhe: 23 mm.

Aufputz-Gehäuse

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/39-24-500 (alpinweiss) 
6132-0-0353 
535 394 002

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/39-183-500 (alusilber) 
6132-0-0354 
535 394 932

Beschreibung  » Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
 » Für die Installation eines Busch-Präsenzmelders KNX 6131/30-xxx-500 oder eines  
Busch-Präsenzmelders Premium KNX 6131/31-xxx-500 oder eines Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).

 » Schutzart (Gerät): IP 20
 » Abmessungen (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm
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Busch-Wächter® Sky KNX, 24 Meter

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/40-24-500 (alpinweiss) 
6132-0-0350 
535 343 002

Beschreibung  » Mit 2 Kanälen.
 » Ausgelegt für den Anschluss und die Trennung von Lichtbändern abhängig von der Raumhelligkeit.
 » Bewegungsabhängige Regelung möglich.
 » Verwendung als Bewegungsmelder.
 » Detektor-Applikation mit 2 Ausschaltstufen.
 » Detektor-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
 » Konstantlichtregler mit bis zu zwei unabhängigen Kanälen.
 » Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen für die helligkeitsabhängige Schaltung von zwei  
Lichtbändern in einem Bereich.

 » Mit integriertem KNX-Busankoppler.
 » Die Programmiertaste kann mit dem IR-Sender 6010-25-500 aktiviert werden.

Technische Details  » KNX-Anschluss Busanschlussklemme:
 » ETS4-Applikation
 » Abmessungen (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
 » Erfassungsbereich (für Montagehöhe 6 m und 12 m) zirkular
 » Gehende Personen Ø: 18 m, 24 m.
 » Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux – 1000 Lux.
 » Montagetiefe: 22 mm
 » Sichtbare Höhe: 23 mm.

Aufputz-Gehäuse

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/39-24-500 (alpinweiss)
6132-0-0353 
535 394 002

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6131/39-183-500 (alusilber) 
6132-0-0354 
535 394 932

Beschreibung  » Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
 » Für die Installation eines Busch-Präsenzmelders KNX 6131/30-xxx-500 oder eines Busch-Präsenzmelders Premium KNX 
6131/31-xxx-500 oder eines Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).

 » Schutzart (Gerät): IP 20
 » Abmessungen (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm

Intelligente Technik im Detail
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Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Mini Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6811 EB-500 
6800-0-2517 
535 330 000

6814 U-500 
6800-0-2518 
535 330 100

Beschreibung  » Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von 
Beleuchtungen.

 » Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor/Aktor  
Konzept.

 » Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
 » Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung 
des Erfassungsbereiches.

 » Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 » Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
 » Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
 » Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. – 15 min. oder Kurzzeit-
impuls einstellbar.

 » Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten 
von Beleuchtungen.

 » Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
 » Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tasterein-
gang

 » Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende 
Maskierungselemente möglich.

 » Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswer-
tung des Erfassungsbereiches.

 » Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 » Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und 
Gerätedosen.

 » Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
 » Einstellelemente frontseitig zugänglich.
 » Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltseg-
menten.

 » Ausschaltverzögerung: ca. 5 min. – 30 min. oder 
Kurzzeit impuls einstellbar.

Technische Details  » Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
 » Nennfrequenz: 50 Hz
 » Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
 » Erfassungswinkel: 360°
 » Erfassungsbereich (Montagehöhe 3 m, bis zu 6 m Durch-
messer).

 » Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux – 1000 Lux, Tagbetrieb
 » Montagehöhe: 2 m – 5 m
 » Montagetiefe: 77 mm 

      

 » Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
 » Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
 » Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
 » Abmessungen (H x B x T): 111 mm x 111 mm x 59 mm
 » Erfassungswinkel: 360°
 » Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe), zirkular, bis 
zu 7 m Durchmesser.

 » Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux – 2000 Lux
 » Montagehöhe: 2 m – 4 m
 » Montagetiefe: 41 mm 
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Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor Schutzkorb

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6818 U-500 
6800-0-2519 
535 330 200

6898 
6899-0-2304 
535 398 209

Beschreibung  » Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von 
Beleuchtungen.

 » Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
 » Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende 
Maskierungselemente möglich.

 » Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung 
des Erfassungsbereiches.

 » Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 » Mit automatischer Bewegungserkennung.
 » Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
 » Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und  
Gerätedosen.

 » Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdode.
 » Einstellelemente frontseitig zugänglich.
 » Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
 » Ausschaltverzögerung: ca. 10 min. – 30 min. oder Kurzzeit-
impuls einstellbar.

 » Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
 » Verwendung im Außenbereich durch Kombination mit 
Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.

 » Für Decken-Präsenzmelder.
 » Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101-500).
 » Für Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE  
6813/11-xxx-500.

 » Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE  
6814 U-500.

 » Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 
6818 U-500.

 » Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
 » Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
 » Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
 » Auch in Verbindung mit Aufputzgehäuse 6885-xxx-500 
und 6888 verwendbar.

 » Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx-500 
und 6131/21-xxx-500.

 » Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx-500 und 
6131/31-xxx-500.

 » Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24-500.
 » Abmessungen (L x B x T): 180 mm x 180 mm x 98 mm

Technische Details  » Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
 » Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
 » Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden
 » Abmessungen (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 70 mm
 » Erfassungswinkel: 360°
 » Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) zirkular, bis zu 
24 m Durchmesser

 » Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux – 2000 Lux
 » Montagehöhe: 2 m – 3 m
 » Montagetiefe: 48 mm 

     

Aufputz-Gehäuse IR-Service-Handsender

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6888 
6899-0-2305 
535 398 006

6843 
6800-0-2511 
535 398 007

Beschreibung  » Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 
6818 U-500.

 » Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.
 » Schutzart (Gerät): IP 54
 » Temperaturbereich (Gerät): -20 °C – 45 °C
 » Abmessungen (L x B x T): 106 mm x 106 mm x 26 mm

 » Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor
 » 6818 U-500.
 » Folgende Funktionen/Einstellungen sind realisierbar.
 » Dauerlicht EIN/AUS (8 Std.).
 » Helligkeitsgrenzwert einstellen.
 » Aktuellen Umgebungslichtwert als Helligkeitsgrenzwert 
einstellen.

 » Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeit impuls einstellen.
 » Speichern und Duplizieren der eingestellten Werte.
 » Testbetrieb aktivieren.
 » Zurücksetzen auf Werksvoreinstellungen.
 » Tastensperre aktivieren/deaktivieren.
 » Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
 » Reichweite: frontal 3 m
 » Nennspannung: 3 V
 » Abmessungen (L x B x T): 106 mm x 50 mm x 8 mm

Intelligente Technik im Detail
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Busch-Wächter® Präsenz tech Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6813-101-500 (studioweiss matt) 
6800-0-2324 
-

6813/11-24-500 (studioweiss matt) 
6800-0-2350
-

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6813-183-101-500 (alusilber) 
6800-0-2324 
-

6813/11-183-500 (alusilber) 
6800-0-2352 
-

Beschreibung  » Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und 
Dimmen von Beleuchtungen.

 » Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-
Einsatz 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 oder  
6550 U-101-500.

 » Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit 
Serien-Einsatz 6402 U.

 » Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
 » Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
 » Für Nebenstelleneinsatz 6805 U
 » Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25-500.
 » Intelligente Einschaltverzögerung.
 » Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
 » Ausschaltverzögerung: ca. 10 s – 30 min. oder Kurzzeit-
impuls 1 einstellbar

 » Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten 
und Dimmen von Beleuchtungen.

 » Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-
Einsatz  6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 oder 
6550 U-101-500.

 » Zur Regelung von 2 unabhängigen Lichtbändern in 
Kombination mit 2-fach 1-Wege-Einheit 6402 U.

 » Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
 » Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 
6812 U-101.

 » Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
 » Für Nebenstelleneinsatz 6805 U
 » Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25-500.
 » Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. – 20 min. oder 
Kurzzeit impuls einstellbar.

Technische Details  » Abmessungen (H x B x T): 110mm x 110 mm x 51 mm
 » Erfassungswinkel: 360°
 » Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) zirkular, 8 m 
Durchmesser.

 » Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux – 1000 Lux
 » Montagehöhe: 2 m – 8 m

 » Intelligente Einschaltverzögerung.
 » Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltseg-
menten.

 » Abmessungen (H x B x T): 110 mm x 110 mm x 51 mm
 » Erfassungswinkel: 360°
 » Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) zirkular,  
8 m Durchmesser.

 » Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux – 1000 Lux
 » Montagehöhe: 2 m – 8 m

Aufputz-Gehäuse IR-Fernbedienung

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6885-500 (studioweiss matt) 
6899-0-0282 
205 980 515

6010-25-500 
6020-0-1133 
205 112 055

Artikelnr. 
Bestellnr. 
E-No

6885-183-500 (alusilber) 
6899-0-0298 
205 980 615

Beschreibung  » Zur Montage eines UP-Einsatzes in Kombination mit dem 
Busch-Wächter® Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101) oder dem 
Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx oder dem 
Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE KNX 6131/11-xxx .

 » Schutzart (Gerät): IP 20
 » Abmessungen (L x B x T): 110 mm x 110 mm x 39 mm

 » Batteriebetriebene Infrarot-Fernbedienung.
 » Für Infrarot-Empfänger (60xx).
 » Für KNX-Präsenzmelder und KNX-Sensoren mit 
Infrarot-Schnittstelle.

 » Zum Schalten/Dimmen von bis zu 10 Verbrauchern in  
2 Gruppen (1-5 / 6-10).

 » Programmierung und Auswahl von 2 MEMO-Speichern 
je Gruppe möglich.

 » Versorgung: 4 Alkali-Mangan-Batterien IEC LR03  
(Microzelle). Gehört nicht zum Lieferumfang.

 » Bereich: 15 m
 » Nennspannung: 6 V-
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Notizen
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9Hinweis: 

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind 

nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung ge-

stattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informie-

ren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch 

nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fo-

tografien der dargestellten Produkte sind in Bezug 

auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht 

verbindlich. 

  

Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetra-

gene Warenzeichen. 

 

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. 

Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fort-

schritt dienen, bleiben vorbehalten. 

  

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den 

CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpa-

ckung und dem Produkt die entsprechende Kenn-

zeichnung.

ABB Schweiz AG

Niederspannungsprodukte

Brown Boveri Platz 3

CH-5400 Baden

Tel. +41 58 586 00 00

Fax +41 58 586 06 01

ABB Suisse SA

Produits basse tension

Rue du Grand-Pré 2A

CH-1007 Lausanne

Tél. +41 58 588 40 50

Fax +41 58 588 40 95

www.abb.ch/gebaeudeautomation


