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Welke richting u ook opgaat



2 VANLIEN HILED

Hiled
Vluchtrouteverlichting

Hiled noodverlichting verlicht dankzij

de sterke 360 graden draaibare lamp iedere
vluchtroute. De krachtige lichtbundel van
meer dan 1000 lumen is zeer effectief,

zelfs bij plafondhoogtes hoger dan 12 meter.
De diverse montagemogelijkheden,

hoge IP-waarde en lumenoutput maken
Hiled efficiént in praktische, industriéle
omgevingen met hoge plafonds.

Hiled — noodverlichting die u altijd en overal
de weg naar de uitgang toont.
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Bekijk de video
Hiled Hiled Verhoogde
Projectdekkend veiligheid
360° graden Hoge plafonds
draaibare lamp zelfs boven 15 meter
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4 VANLIEN HILED

Hiled viuchtrouteverlichting

Welke richting u ook opgaat

Inbouwkit, gemakkelijk
te installeren

IP65 Hoge plafonds
kabelsysteem zelfs boven 15 meter
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Verschillende montage
mogelijkheden - Kabelgoot, pilaar,
hangend, plafond en wandmodel

Hiled Veeleisende
omgevingen

IP65 kabelsysteem
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Hiled Gemakkelijk
te installeren

Verschillende montage
mogelijkheden

Kabelgoot
Pilaar
Hangend
Plafond
Wandmodel

360° graden
draaibare lamp

Hiled
Inbouwkit

Gemakkelijk te installeren,
Montage flexibiliteit




Hiled

Krachtig en betrouwbaar
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HILED - KRACHTIG EN BETROUWBAAR
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Vluchtrouteverlichting - lichtspreiding: Lang (L)

Vluchtrouteverlichting - lichtspreiding: Lang (L)
« 360° graden draaibare lamp

Hoge hoogtes, tot 20 meter toepasbaar
IP65 kabelsysteem

Verschillende montage mogelijkheden:
kabelgoot, pilaar, hangend, plafond en

wandmodel

Montage flexibiliteit inbouwkit

Voeding Omgevings-

Type ArtNr. Lichtbron Lumen Uitvoering nood temperatuur (°C)
HIL-DLO 11170040 1XLED7W 1000 Im GO =] 0-40
HIL-DLO/LB400 11170041 I1XLED7W 1000 Im E @ 0-40
HIL-CLO 11170065 1XLED7W 1000 Im X 230V~= 0-40
HIL-CLO/24 11170067 1XLED7W 1000 Im E 24V~= 0-40
Accessoires

Type Art. Nr

MB HIL 11170101 Montagebeugel

IKHIL 11170102 Inbouwkit =




Hiled

Krachtig en betrouwbaar

2

IK
08

VANLIEN HILED

¢

[ ]

mm |IF

Open ruimte verlichting - lichtspreiding: Wijd (W)

Open ruimte verlichting - lichtspreiding: Wijd (W)

360° graden draaibare lamp
Hoge hoogtes, zelfs boven 12 meter
IP65 kabelsysteem

Verschillende montage mogelijkheden:

kabelgoot, pilaar, hangend, plafond en
wandmodel
Montage flexibiliteit inbouwkit

Voeding Omgevings-
Type Art.Nr. Lichtbron Lumen Uitvoering nood temperatuur (°C)
HIL-DWO 11170050 1XLED7W 1000 Im o)X =] 0-40
HIL-DLO/LB400 11170041 1XLED7W 1000 Im X =] 0-40
HIL-CWO 11170075 1xXLED7W 1000 Im B 230V~= 0-40
HIL-CWO/24 11170077 1XxLED7W 1000 Im E 24V~= 0-40

Opties: = /FLX = /CIS

Accessoires
Type Art. Nr
MB HIL 11170101 Montagebeugel
IKHIL 11170102 Inbouwkit -




SPACINGTABELLEN 7
Spacingtabellen
HIL-.LO - 1 LUX HIL-.WO - 1 LUX
-0 0 =+ oo o 00 =4 oo

Hoogte (m) Hoogte (m)
2.0 1.9 5.4 3.9 8.2 2.0 4.0 8.5 4.0 8.5
2.5 2.4 6.8 4.9 10.3 2.5 4.3 10.1 4.3 10.1
3.0 2.9 8.3 6.0 12.5 3.0 5.0 11.6 5.0 11.6
3.5 3.2 9.4 6.7 14.6 3.5 5.6 13.0 5.6 13.0
4.0 3.0 9.3 7.3 16.2 4.0 6.2 14.2 6.2 14.2
4.5 3.0 9.2 8.0 17.8 4.5 6.7 15.5 6.7 15.5
5.0 3.1 8.9 8.8 19.3 5.0 7.0 16.7 7.0 16.7
5.5 3.1 8.7 9.7 20.7 5.5 7.2 17.8 7.2 17.8
6.0 3.3 8.7 10.2 22.4 6.0 7.5 18.7 7.5 18.7
6.5 3.3 8.7 11.1 23.9 6.5 7.7 19.6 7.7 19.6
7.0 3.5 8.7 11.5 25.5 7.0 7.8 20.4 7.8 20.4
7.5 3.6 8.8 12.3 27.0 7.5 8.1 21.1 8.1 21.1
8.0 3.9 9.0 13.2 28.4 8.0 8.2 217 8.2 21.7
8.5 3.9 9.3 14.0 29.8 8.5 8.2 22.4 8.2 22.4
9.0 4.0 9.5 14.2 31.2 9.0 8.4 22.9 8.4 22.9
9.5 4.2 9.8 15.0 32.5 9.5 8.6 23.5 8.6 23.5
10.0 4.4 10.1 15.8 341 10.0 8.7 24.1 8.7 24.1
10.5 4.4 10.5 16.6 35.5 10.5 8.7 24.6 8.7 24.6
11.0 4.6 10.8 16.8 37.0 11.0 8.7 25.0 8.7 25.0
115 4.6 11.1 17.6 38.5 11.5 8.7 25.5 8.7 25.5
12.0 4.8 11.4 18.3 39.9 12.0 8.7 25.9 8.7 25.9
12.5 4.8 11.6 19.1 41.3 12.5 8.6 26.3 8.6 26.3
13.0 4.7 11.9 19.1 42.7 13.0 8.4 26.6 8.4 26.6
13.5 4.9 12.2 19.9 44.0 13.5 8.0 26.9 8.0 26.9
14.0 4.8 12.4 20.6 45.4 14.0 7.3 27.1 7.3 27.1
14.5 5.0 12.7 21.4 46.7 14.5 3.8 27.4 3.8 27.4
15.0 4.8 12.9 21.3 48.0 15.0 0.1 28.1 0.1 28.1
15.5 47 13.1 22.0 49.3 15.5 0.3 28.6 0.3 28.6
16.0 46 13.3 22.7 50.5
16.5 4.7 13.5 23.4 51.7
17.0 4.5 13.6 23.3 52.9
17.5 4.3 13.8 24.0 54.1
18.0 4.1 13.9 23.8 55.3
18.5 3.6 14.0 24.4 56.4
19.0 3.3 14.0 24.2 57.5
19.5 2.7 14.1 24.0 58.7
20.0 2.1 14.0 23.7 59.8
20.5 1.1 13.8 22.7 60.8




ABB N.V.

VanlLien Noodverlichting
Hoge Wei 27

1930 Zaventem

Tel: +32 (0)2 718 63 11

E-Mail: be-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

© Copyright 2018 ABB.
Alle wijzigingen voorbehouden.
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