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STYCZNIKI MODUŁOWE NA SZYNĘ DIN

Styczniki instalacyjne ESB i EN
Szeroka oferta styczników instalacyjnych ABB 
zapewniająca wyjątkowo cichą pracę

Styczniki instalacyjne ABB są obecnie 
dostępne w wersjach od 16 A do 100 A. 
Innowacyjna konstrukcja cewki AC/DC 
eliminująca przydźwięk, szeroki wybór 
akcesoriów oraz dostępność wersji 
ręcznych i automatycznych sprawiają, 
że nowe styczniki instalacyjne nadają się 
doskonale do zastosowań wymagających 
ograniczenia hałasu.
Obszary zastosowania to między innymi 
sterowanie oświetleniem, ogrzewanie, 
wentylacja, silniki oraz pompy.

Cicha 
praca

Oszczędność czasu dzięki 
obsłudze bez narzędzi

Oszczędność przestrzeni 
dzięki grupowemu montażowi

Większy wybór,
mniej zapasów

Łatwa
identyfikacja

Kompleksowe
rozwiązanie

Styczniki przeznaczone są do zastosowań wymagających cichej 
pracy, np. w pokojach hotelowych i budynkach mieszkalnych.

Modele ESB16..N i ESB/EN20..N umożliwiają oszczędność 
do 15% przestrzeni dzięki opcji montażu grupowego. 
Pomiędzy stycznikami nie trzeba umieszczać elementów 
dystansowych, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń 
w rozdzielnicy i ograniczyć koszty.

Styczniki instalacyjne ABB to kompletna rodzina produktów 
na zakresy prądowe od 16 A do 100 A, dostosowana 
do wszelkich potrzeb użytkowników. Wersje 16 A, 25 A 
i 100 A umożliwiają uzyskanie konkurencyjnych cen 
w specyfikacjach przetargowych.

Montaż akcesoriów (takich jak elementy pomocnicze i osłony 
bezpieczeństwa) bez użycia narzędzi skraca czas instalacji 
i konserwacji. Nowy blok styków pomocniczych pasuje 
do wszystkich styczników z tej serii, co pozwala uniknąć 
nadmiernego gromadzenia zapasów.

Opakowanie dostosowane do potrzeb klienta – dostępne 
są różne wielkości opakowań i różne opcje dostawy.
Dzięki temu można magazynować wyłącznie potrzebne 
elementy i ograniczyć zapasy nawet do 50%.

Czas wymagany na identyfikację produktów można skrócić 
nawet o 80% – wystarczy zeskanować kod znajdujący się 
z boku urządzenia. Pozwala to maksymalnie ułatwić obsługę 
i identyfikację produktów w magazynie.
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Optymalny interfejs Łatwy montaż Globalna dostępność

Szybkie i niezawodne w każdym 
zastosowaniu
Styczniki ABB są wyposażone 
w innowacyjne cewki AC/DC. Dostępne 
są wersje na zakresy prądowe 
od 16 A do 100 A oraz akcesoria 
dostosowane do wymagań klienta 
i różnych zastosowań. Wbudowany 
niezawodny wskaźnik usprawnia procesy 
diagnostyczne – wystarczy rzut oka, 
aby sprawdzić stan pracy stycznika.

Proste rozwiązanie oszczędzające czas
Uniwersalny blok styków pomocniczych, 
który można ręcznie zamocować 
do styczników, pozwala skrócić 
czas instalacji i ograniczyć zapasy. 
Styczniki instalacyjne są w pełni 
kompatybilne z produktami ABB z serii 
System pro M compact®, a co za tym idzie 
– z innymi elementami modułowymi
na szynę DIN.

To, czego potrzebujesz, masz zawsze 
w zasięgu ręki
Styczniki instalacyjne są dostępne 
w opakowaniach różnej wielkości, 
dzięki czemu klienci mogą zamawiać 
tyle produktów, ile potrzebują, 
oszczędzając przestrzeń magazynową. 
Dla każdego produktu ABB oferujemy 
lokalnie wsparcie ekspertów. 
Ułatwia to komunikację i skraca czas 
realizacji dostaw.

Gama styczników instalacyjnych ABB wyposażona jest w szereg funkcji ułatwiających montaż i konserwację. Mechaniczny 
wskaźnik zmienia kolor na zielony lub czerwony w zależności od stanu pracy, usprawniając diagnostykę systemu. Wybrane 
specjalne modele są również wyposażone w funkcję ręcznego sterowania z przełącznikiem kołyskowym zapewniającym 
niezależną kontrolę. Akcesoria, np. elementy pomocnicze, elementy dystansowe czy osłony bezpieczeństwa, montowane 
są do stycznika bez użycia narzędzi.

Typ Znamionowe napięcie sterujące Kod zamówieniowy

ESB16-20N 24 V AC/DC 1SBE111111R0120

ESB16-20N 230 V AC/DC 1SBE111111R0620

ESB20-20N 24 V AC/DC 1SBE121111R0120

ESB20-20N 230 V AC/DC 1SBE121111R0620

ESB25-40N 24 V AC/DC 1SAE231111R0140

ESB25-40N 230-240 V AC/DC 1SAE231111R0640

ESB40-40N 24 V AC/DC 1SAE341111R0140

ESB40-40N 230 V AC/DC 1SAE341111R0640

ESB63-40 N 24 V AC/DC 1SAE351111R0140

Więcej informacji: 
ABB Contact Center 
tel.: 22 22 37 777 
e-mail: kontakt@pl.abb.com 

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 
technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego 
dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. 
W przypadku zamówień obowiązywać będą 
uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe 
braki informacji w tym dokumencie. 

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego 
dokumentu i jego tematyki oraz zawartych w nim 
zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie 
stronom trzecim lub wykorzystanie jego zawartości 
w części lub w całości bez uzyskania uprzednio 
pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione. 
© Copyright 2017 ABB
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Blok styków pomocniczych EH-04
• montaż bez użycia narzędzi
•  zacisk po lewej stronie

Intuicyjna sygnalizacja stanu pracy
czerwony:  wł.
zielony:  wył.

Użycie jednego śrubokręta 
w obu przypadkach 

Zaciski IP 20

Sterowanie z funkcją 
obsługi ręcznej

Miejsce na etykietę

klik!

klik!

WYŁ.

Typ Znamionowe napięcie sterujące Kod zamówieniowy

ESB63-40N 230 V AC/DC 1SAE351111R0640

ES B100-40N 24 V AC/DC 1SAE661111R0140

ES B100-40N 230 V AC/DC 1SAE661111R0640

EN20-20N 24 V AC/DC 1SBE122111R0120

EN20-20N 230 V AC/DC 1SBE122111R0620

EN25-40N 24 V AC/DC 1SAE232111R0140

EN25-40N 230 V AC/DC 1SAE232111R0640

EN40-40N 24 V AC/DC 1SAE342111R0140

EN40-40N 230 V AC/DC 1SAE342111R0640

AUTO

Wł.
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