AL HR HD
FRpmw

ABB-secure@home

Bezpieczernstwo w domu
na jeszcze wyzszym poziomie

@ .

Bezprzewodowy, samodzielny system
bezpieczenstwa dla budynkow
mieszkalnych, certyfikowany
zgodnie z EN50131, klasa 2.
Bezpieczne szyfrowanie
dwukierunkowe, optymalizacja
komunikacji w celu unikniecia
zaktécen.

Bezproblemowa integracja

z ABB-free@home’ zapewnia
uzyskanie petnego komfortu

w inteligentnym budynku ABB.



Bezpieczenstwo domu to cos
wiecej niz ochrona cennych
przedmiotow. To zapewnienie
bezpieczenstwa i komfortu

- Tobie i Twojej rodzinie.

ABB-secure@home to kompletny,
bezprzewodowy system
zapewhniajacy ochrone

tak wewnatrz,
jak i na zewnatrz budynku.
tatwy w instalacji i integracji.

Spis tresci

004-007

008-011

012-015

016-019

020-021

022-023

024-025

026-027

028-031

032-033

034-035

036-051

Bezpieczenstwo
Ochrona wewnatrz i na zewnatrz
Latwosc¢ instalacji i integracji

Jednostka centralna
ABB-secure@home

Zdalne sterowanie

Konfiguracja

Swoboda w inteligentnym domu
Zintegrowany system
Integracja z ABB-free@home’
ABB-Welcome

Swoboda planowania

Gama produktow
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BEZPIECZENSTWO

Zabezpieczenie domu

i najcenniejszych przedmiotow
wymaga ogromne]
odpowiedzialnosci.

ABB jest liderem w dziedzinie
technologii automatyki domowej
1 budowlanej, posiada bogate
doswiadczenie oraz oferuje
najnowsze produkty

1 INnnowacyjne rozwigzania.
Dzieki czemu jest idealnym
partnerem, ktéremu mozesz
powierzycC bezpieczenstwo
swojego domul.

BEZPIECZENSTWO
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Spokdj i pewnos¢
Od instalacji do codziennego uzytkowania

Niezaleznie od tego, czy jestes w domu, czy poza nim, Ty i Twoi bliscy
mozecie spedzac czas, nie martwigc sie o bezpieczerstwo domu,
bez wzgledu na pore dnia czy nocy.

Prostota i dyskrecja

Instalowanie i uruchamianie ABB-secure@home
jest prosteiintuicyjne. Dzieki odpornym

na zaktdcenia, profesjonalnym urzadzeniom
bezprzewodowym nie narusza wykonczenia $cian.
Umozliwia tatwe zarzadzanie za pomoca
inteligentnej jednostki centralnej, dedykowanego
pilota albo smartfona lub tabletu.

Z ABB-secure@home spokoj
i bezpieczenstwo sa w zasiegu
reki.

Swoboda w 360°

ABB-secure@home oferuje kompleksowe
rozwigzania zabezpieczenia, ochrony domu

w dzieni i w nocy, zaréwno w $rodku,

jak i na zewnatrz. Nie tylko przed intruzami,

ale takze niefortunnymi zdarzeniami, takimi jak
powodzie i pozary. Ten inteligentny system
jest w petni dostosowany do indywidualnych
potrzeb i stylu zycia domownikow.
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Ochrona w kazdym aspekcie
Wewnatrz 1 na zewnatrz budynku

ABB-secure@home zapewnia kompleksowe rozwigzania w zakresie
ochrony i monitorowania — zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz domu.

OCHRONA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

Detekcja wolumetryczna

Kazdy ruch, kazda obecnos$é w domu

sa wykrywane przez czujniki wolumetryczne.
Znajduja sie one w strategicznych punktach

Zewnetrzny detektor ruchu PIR.
Instalacja na $cianie lub stupie,

do kontrolowania zewnetrznych
obszaréw budynku.

-,

Zewnetrzny podwdéjny wysokosciowy
czujnik ruchu PIR. Do kontrolowania
zewnetrznych obszaréw budynku,

do zainstalowania

na wysokosciod 2,5do3m.

isg wyposazone w rézne soczewki, |
ktére w zaleznosci od konkretnych potrzeb
automatycznie dostosowujg sie do zmian

i zapewniajg regulowang czutosc.

Sygnat alarmu mozna wybraé pomiedzy trybem
natychmiastowym lub opéznionym. Czujnik podczerwieni
do ochrony drzwi i okien.
Czujniki otwarcia

Okna, drzwi, wejscia gtdwne lub dodatkowe,
zaluzje lub rolety — kazde otwarcie domu

jest kontrolowane przez czujniki.
Bezpieczenstwo stykdw moze byc¢ rowniez
powigzane z urzadzeniami pasywnymi
wykrywajgcymi mozliwy wstrzas w poblizu drzwi
lub okna. Wielu matych straznikéw Twojego
spokoju zapewnia catkowita ochrone

i maksimum komfortu.

Czujnik otwarcia. Kontroluj
otwieranie drzwi, okien
oraz przesuwanych drzwiirolet.

Pasywny detektor podczerwieni
z soczewka wolumetryczng.
Automatycznie dostosowuje sie
do zmieniajacych sie

warunkdéw otoczenia.

Obwodowy czujnik ruchu PIR.

Kompaktowy,

podwdjny detektor ruchu PIR.
Do kontroli zewnetrznej
czesdci budynku.

Pierwsza linia obrony jest na zewnatrz
Zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa

to kluczowa funkcjonalno$é ABB-secure@home.
Dlatego system nie ogranicza sie do zapewnienia
bezpieczenstwa wewngatrz domu, ale takze chroni
jego zewnetrzne przestrzenie, dzieki czujnikom
gotowym do monitorowania kazdego zakatka
nieruchomoscii do wykrywania niepozadanej
obecnosci.

Podwdjny detektor ruchu PIR.
Do kontroli zewnetrznej

czesci budynku, idealny

do zabezpieczenia drzwi i okien.

Czujniki podczerwieni sa umieszczone

na zewnatrz, na catym obwodzie posesji:
dwukierunkowe detektory, czujniki drzwi/okien,
wejsé gtdwnych i dodatkowych. Profesjonalna
technologia bezprzewodowa moze monitorowad
obwdéd dowolnego budynku w doktadny

i punktowy sposdb.
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Czujniki chronigce przed

codziennymi zagrozeniami

Wtamanie, zalanie, pozar. Takie zagrozenia pojawiajg sie wtedy,

gdy najmniej sie tego spodziewasz, wiec dobrze miec swiadomose,
ze ABB-secure@home pilnuje Twojego bezpieczerstwa

przez caty czas.

01 Czujnik dymu.
Urzadzenie

jest wyposazone

w uktad optyczny,
wykrywajacy obecnos¢
dymu wewnatrz
pomieszczenia,

w ktérym jest
zainstalowane,

iza pomoca
wewnetrznego sygnatu
wysyta komunikat
alarmowy do jednostki
centralnej. Czujnik
wyposazony jest

w urzadzenia takie jak
autodiagnostyka
ikontrola natadowania
baterii.

02 Czujnik temperatury.
Czujnik posiada funkcje
wskaznika alarmu

na gtowicy detektora
widocznej z kazdej
strony. Moze on by¢
wyzwalany przy pomocy
magnesu do celéw
testowych. Kazda czujka
jest wyposazona

w diode LED

stanu alarmu.

03 Czujnik zalania.
Wykrywa obecnosé
wody i wysyta komunikat
alarmowy do jednostki
centralnej. Minimalny
wykrywalny poziom
cieczy wynosilmm
imozna go regulowad.
Czujnik jest wyposazony
w urzadzenie
antysabotazowe,
autodiagnostyke
ikontrole stanu baterii.

Czujnik dymu

Nadmierna obecno$¢ dymu w pomieszczeniu
czesto moze byc¢ oznaka pozaru. Optyczny
czujnik dymu jest w stanie zidentyfikowacd
nieprawidtowe stezenie dymu w Srodowisku
i zgtasza to zdarzenie do jednostki centralnej
ABB-secure@home, ktéra z kolei aktywuje
sygnat ostrzegawczy i jednoczes$nie wysyta
alarm na wskazane numery telefonéw

lub powiadamia za pomoca aplikacji
ABB-free@home”.

Czujnik temperatury
Wykrywacz ciepta zapewnia doktadne
wykrywanie pozardw, szczegdlnie w miejscach

takich jak kottownie i kuchnie, w ktérych czujniki
dymu moga by¢ niewystarczajace. Czujnik reaguje

na zmiane temperatury spowodowana przez
ogien i moze by¢ uzywany do sygnalizowania
temperatury przekraczajacej prég 58°C.

Czujnik zalania

Wycieki wody moga powodowac kosztowne
straty w domu. Czujki zalania natychmiast
wykrywaja obecnos$é wody na podtodze

i zgtaszaja zdarzenie do jednostki centralnej
ABB-secure@home. Blokuje ona doptyw wody
za pomoca zaworu elektromagnetycznego

i wysyta alarm przeciwpowodziowy na wszystkie
zaprogramowane numery telefonéw

lub powiadamia o tym za pomocg aplikacji
ABB-free@home®.

OCHRONA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

11
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LATWOSC INSTALACII | INTEGRACII

System ABB-secure@home jest

w petni integrowalny. W dowolnym
momencie mozna zainstalowac
czujki —a sam system zamontowac
zarowno na etapie projektowania
instalacji, jak 1 po wprowadzeniu sie
domownikow.

LATWOSC INSTALACII | INTEGRACII

193




14 ABB-SECURE@HOME DOM CHRONIONY TO DOM BEZPIECZNY LATWOSC INSTALACII | INTEGRACII 15

Kompleksowa ochrona
Intuicyjna integracja

Wyobraz sobie intuicyjny, najnowoczesniejszy system bezpieczenstwa,
ktéry dziata z technologig bezprzewodowa i wspdtpracuje z Twoim
domowym systemem automatyki. Dzieki ABB-secure@home
wyobraznia staje sie rzeczywistoscia.

Bez przewodéw - bez probleméw ¥
ABB-secure@home to zaawansowany system. /

Jest tatwy do instalacji w nowym mieszkaniu,

a takze do integracji w juz uzytkowanym.
Technologia bezprzewodowa minimalizuje
inwazyjnos¢, a przy tym tatwo sie jg konfiguruje
i dostosowuje do indywidualnych potrzeb.

Bezproblemowa integracja

Dzieki potaczeniu z ABB-free@home® masz
dostep do swojego systemu, gdziekolwiek jestes.
Konfiguracja ABB-secure@home jest
natychmiastowa. Raz zainstalowane i wtaczone,
czujniki sg automatycznie rozpoznawane przez
jednostke centralna. Parametry sa w petni
konfigurowalne, zgodnie z Twoimi wymaganiami.
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JEDNOSTKA CENTRALNA ABB-SECURE@HOME

Nowoczesna technologia
Serce naszego systemu

Procesor i zintegrowany interfejs GSM sg sercem ABB-secure@home.
Technologia ta chroni najcenniejsze dane i siebie przed zewnetrznymi

manipulacjami i ingerencjami.

Inteligentne potaczenie

- maksimum bezpieczenstwa

Bezprzewodowy system ABB-secure@home
transmituje i odbiera na 868,3 MHz, dzieki czemu
jest w stanie rozrézniad i interpretowad sygnaty

z absolutna precyzja. Dwukierunkowo szyfrowana
komunikacja pozwala ograniczy¢ zuzycie energii

i zapewnia wieksze bezpieczenstwo podczas

transmisji, a wszystko to gwarantuje 868,3 MHz
opatentowany protokét. Zintegrowana dwukierunkowo
technologia CSMA umozliwia optymalizacje ::z:ng;:;vnayny,
komunikacji w celu unikniecia zaktdcen. Nadajnik a
protokot

i odbiornik alarmowy sprawdzajg brak obecnosci
pasma, zapewniajac nieprzerwang komunikacje.

oraz unikalny
kod zmienny
dla wszystkich

System, ktory jest zawsze podtaczony kontroli
Jednostka centralna ABB-secure@home uzbrajania/
wyposazona jest w zintegrowany interfejs GSM, rozbrajania. 2 nec
dzieki ktéremu kazdy alarm jest natychmiast All zones armed
przekazywany za posrednictwem potaczen 5
gtosowych i/lub SMS do wszystkich
zaprogramowanych numerdéw telefondw. 8w
0_
Zintegrowany
modut GSM
do wysytania
alarméw
przez potaczenie
gtosowe

lub SMS.




18 ABB-SECURE@HOME DOM CHRONIONY TO DOM BEZPIECZNY

Stylowe bezpieczenstwo
Jednostka centralna
ABB-secure@home:

Elegancka i nowoczesna

Kto powiedziat, ze system
bezpieczenstwa nie moze byc
stylowy? ABB-secure@home

to potaczenie estetyki

i funkcjonalnosci. Elegancki

1 nowoczesny design
odzwierciedla prostote instalacji
1 uzytkowania.

JEDNOSTKA CENTRALNA ABB-SECURE@HOME

— D

2,2-calowy wyswietlacz,
dzieki ktéremu wszystkie
informacje sa na
wyciagniecie reki.

All zones armed

S : /
Integracja z systemem

automatyki ABB-free@
home”*.

_

Pojemnosciowa
klawiatura.

Zintegrowany
alarm.
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Pilot, ktory steruje wszystkim

Piekne i dopasowane
Zdalne sterowanie ot seamego Steromanta A ceirehome

pozwala na obstuge systemu antywtamaniowego
o ) . w najprostszy mozliwy sposdb: za pomoca w petni
Technolog1a 1 des1gn Zawsze Sg W harmonii konfigurowalnych pieciu klawiszy i pieciu diod LED.
z ABB-secure@home. Kazde urzadzenie sterujace Kazdy z nich moze by¢ skonfigurowany do wiaczania
. ] . . i wytaczania stref przeciwwtamaniowych i funkcji
zbudowane jest tak, aby samo spojrzenie na nie specjalnych, takich jak alarm rabunkowy,
S prawia+o 0 rzyjem I’WOS’C’Z. alarm napadowy i alarm plerWSZ'e] pomocy.
Wszystko to zawarte w eleganckim,
atrakcyjnym opakowaniu.

Wygoda w Twoich rekach

ABB-secure@home daje Ci moc systemu
antywtamaniowego bezposrednio do reki:
dzieki pilotowi z czterema skonfigurowanymi
klawiszami oraz jednym, ktéry dopasujesz
do swoich potrzeb.
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Ochrona jest tatwa
Programowanie krok po kroku

01 Autoryzacja.

Po uruchomieniu
systemu

z jednostki centralnej
zaloguj sie jako
instalator.

02. Integracja

z ABB-free@home®.
Jeslijednostka centralna
jest podtaczona

do magistrali
free@home,

mozesz tatwo

ja zintegrowac

w menu systemu.

03. Konfiguracja
nowego czujnika.

Aby zasili¢ czujnik,
podtacz akumulator.
Jednostka centralna
rejestruje czujnik
automatycznie.

04. Przypisanie

do obszaru.

Wybierz strefe domu,

w ktérej umiescisz
czujnik lub utwérz nowa,
do ktérej ma zostac
przypisany.

05. Testowanie.

Po zakoriczeniu
wstepnej

konfiguracji jednostka
centralna automatycznie
wykonuje test czujnika

i pokazuje raport,

abys$ moégt sprawdzié,
czy wszystko

dziata poprawnie.

06. Gotowe.
Poczatkowa
konfiguracja pozwala
réwniez tatwo dodad
powiadomienia

i kontakty instalatora.
Stwérz PIN uzytkownika
justal, ktére strefy moze
modyfikowac.

Kiedy system jest dobrze zaprojektowany,
wszystko staje sie tatwiejsze, a konfiguracja
ABB-secure@home jest réwnie fatwa jak instalacja.
Poczatkowa konfiguracja to tylko kilka prostych
krokéw i gotowe. Oszczedza cenne

godziny pracy i pomoze Ci zdoby¢ wiecej klientow.

(Q

01. Autoryzacja

02. Integracja
z ABB-free@home®

03. Konfiguracja
nowego czujnika

04. Przypisanie
do obszaru

il

06. Gotowe 05. Testowanie

{

o it

72

KONFIGURACIA

23
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SWOBODA W INTELIGENTNYM DOMU

Nie ma poczucia wolnosci

bez zapewnienia bezpieczenstwa.
ABB-secure@home gwarantuje
petny komfort — mieszkasz tak

jak chcesz, bez ograniczen.

Aby to wrazenie byto jeszcze
silniejsze — system bezpieczenstwa
potaczony jest z automatyka
domowa, wtedy Twdj dom staje sie
prawdziwie inteligentny,

w catkowicie bezpieczny sposob.

So 30/03/18

SWOBODA W INTELIGENTYM DOMU

v B -~
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Komfort dzieki ochronie
Zintegrowany system

System zabezpieczert mieszkaniowych ABB-secure@home Jednostka centralna
jest czescig systemu inteligentnego budynku ABB,
obok systemu automatyki domowej ABB-free@home”®
oraz systemu domofonowego ABB-Welcome®.

ABB-secure@home

tatwa obstuga

Zawsze wiesz, co dzieje sie w domu.

Dzieki aplikacji mozesz w kazdej chwili sprawdzic,
czy wszystkie okna sg zamkniete lub tez zdalnie
wytaczyé Swiatta. Nawet gdy jestes$ na wakacjach,
masz swéj dom pod kontrola.

FE
M ABB-Welcome
O

/—'Q\

ABB-free@home®

Wewnetrzna stacja wideo

System Access Point
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Wyjatkowa funkcjonalnosé
Dzieki ABB-free@home® wszystko
jest prostsze niz kiedykolwiek

ABB-secure@home jest w petni zintegrowany z ABB-free@home®,
flagowym systemem automatyki domowej ABB. tatwy w instalacji
oraz programowaniu, pozwala zaoszczedzi¢ cenny czas.

01 Mozliwos$é
wizualizacji i uzbrojenia/
rozbrojenia systemu

z paneli dotykowych,
tabletu, smartfona

lub komputera.

02 Rézne poziomy
wizualizacji alarmoéw
(awarie urzadzen, niski
poziom natadowania
baterii, wtargniecie)
oraz mozliwos$¢
zarejestrowania.

tatwa konfiguracja, gotowosc do dziatania
Korzystanie z ABB-free@home®

jest bardzo tatwe dzieki intuicyjnej obstudze
systemu. Bezptatna aplikacja sprawia,

ze konfigurowanie i uzywanie go jest tak proste,

jak surfowanie po internecie.
Wszystkie ustawienia i korekty mozna wykonaé
za pomocg dowolnego komputera lub tabletu.

—

Perimetral Zone

Indoor Zone

(=

Qutdoor Zone

i

01 Wizualizacja uzbrojenia/rozbrojenia alarmu

Integracja jest kluczem

Wygoda od pierwszej chwili. Prostota
rozpoczyna sie od uruchomieniai trwa

w codziennym zyciu. Dzieki ABB-free@home®
wszystkie funkcje w domu i wokét niego moga
by¢ zarzadzane bardzo tatwo: rolety,
oswietlenie, ogrzewanie, klimatyzacja
idomofon.

ALARM

Viay

An alarm has

02 Wizualizacja statusu oraz alarmu

Zono Monitorng

24 hour controy

Zone Settings
Arming set
D/”’”F Hall il

2one notfications

B Time contro
E 4
@ <

/.“

‘.‘~ ux-
NS
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ABB-free@home”®
Twoj) dom staje sie inteligentny

Niezaleznie od tego, czy przenosisz sie do nowego miejsca, budujesz nowy dom,

czy przeprowadzasz remont, system automatyki domowej ABB-free@home”®

pomoze Ci uczyni¢ dom wygodniejszym oraz inteligentniejszym.

ABB-free@home®

ABB-free@home’ jest specjalnie dostosowany
do potrzeb inteligentnych budynkdéw
mieszkalnych i doskonale nadaje sie zaréwno

do nowo budowanych domdw,

jak i remontowanych. Zaluzje, o$wietlenie,
ogrzewanie, klimatyzacja lub komunikacja
domofonowa - mozesz je kontrolowac zgodnie

z indywidualnymi potrzebami. Na przyktad,

aby zmieni¢ oswietlenie, po prostu dotknij ekranu
tabletu albo smartfona lub uzyj prostego
polecenia gtosowego: rolety beda sie przesuwac,
oswietlenie zmieni natezenie.

Mozesz uzywac wszystkich funkcji pojedynczo
lub taczyd je z innymi. Wystarczy, ze okreslisz typ
iliczbe funkcji, ktére chcesz inteligentnie
kontrolowac. Mozesz tez zmieniaé¢ dodatkowe
funkcje w pdzniejszym terminie.

AR

INTEGRACJA Z ABB-FREE@HOME”®

Prosta obstuga
z kazdego miejsca

]

Panele dotykowe
Panele mozna konfigurowad zgodnie
z wtasnymi potrzebami i kontrolowac

wszystkie funkcje w swoim domu z centralnej
lokalizacji na $cianie. Ekran dotykowy jest fatwy
i wygodny w obstudze.

Przetaczniki

Klasycznym elementem obstugi jest przetacznik.

Nowoczesny design ozdabia kazda Sciane,

a przetaczniki charakteryzuja sie starannym
wykonaniem i funkcjonalnosciag. Dostepne sg
w réznych wzorach.

Aplikacja w urzadzeniu mobilnym

Za pomocgy aplikacji uzyskasz dostep

do inteligentnego domu z dowolnego

miejsca. Po prostu zaloguj sie do portalu:
https://eu.mybuildings.abb.com/pl PL/user/login/,
a wiekszos¢ funkcji sprawdzisz i skontrolujesz

za pomocga smartfona lub tabletu przez chmure.

EIEI

Polecenia gtosowe

~Wtacz lampe sufitowg w salonie”. System
odpowiada: ,W porzadku. Swiatto w salonie
zostato wtaczone”. Z pomoca gtosu mozesz
sterowac wszystkimi funkcjami systemu
inteligentnego domu. Jest to szczegdlnie
praktyczne wtedy, gdy nie chcesz odrywac sie
od swoich zajec.
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ABB-Welcome
Ochrona juz od wejscia

System domofonowy ABB-Welcome zapewnia bezpieczeristwo.
Automatyka i komunikacja domowa mogg by¢ uzywane razem,
ZNnaczaco poprawiajac wygode domownikow.

ABB-Welcome

Drzwi wej$ciowe to brama miedzy dwoma - ABB-Welcome oferuje wiele rozwigzan, ktérymi
Swiatami, oddziela i chroni Twojg przestrzen mozna sterowac za pomocg panelu na $cianie,
zyciowa. System komunikacji domofonowej tabletu lub smartfona. ABB-Welcome jest
ABB-Welcome stwarza nowe mozliwosci oraz dostepny jako indywidualne rozwigzanie; mozna
dba o kompleksowe bezpieczeristwo wokdt go jednak tatwo integrowac z ABB-free@home”
Twojego domu. Niewazne, czy chcesz otworzy¢ lub ABB i-bus® KNX.

drzwi, skomunikowad sie czy wtaczyc¢ swiatto

«lg]

7
3
|
B
®
q

£
o9
-

I.Lenz

System domofonowy
Bez wzgledu na to, gdzie jestes, zawsze T
kontrolujesz drzwi wejsciowe bezposrednio M
ze swojego smartfona. Nasz system LS
ABB-Welcome oferuje réznorodne i wygodne
funkcje, z ktérych mozesz korzystaé

w potaczeniu z automatyka domowa.

20le| <>
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Swoboda planowania
Gama produktow

ABB-secure@home posiada wszystkie narzedzia, aby pracowac zgodnie
z Twoimi oczekiwaniami. Cata gama naszych produktéw zostata stworzona po to,
zeby sprosta¢ wymaganiom w zakresie bezpieczenstwa Twojego domu.

Urzadzenia systemowe

01

Ochrona domu Czujniki wewnetrzne

”

\
.

- o

05 06

08 09 10 11

-

01 Jednostka centralna 07 Czujnik zalania 2 Magnetyczny czujnik obwodu
ABB-secure@home — podtynkowy/natynkowy
— 08 Czujnik obwodu magnetycznego —
02 Pilot zdalnego sterowania — 3 Czujnik otwarcia bramy
— 09 Podwdjny pasywny
03 Wstepnie skonfigurowany czujnik podczerwieni
pilot zdalnego sterowania —
— 10 Wewnetrzny pasywny czujnik ruchu
04 Zewnetrzne syreny alarmowe —
— 11 Czujnik rolet
05 Czujnik dymu

-

06 Czujka ciepta

SWOBODA PLANOWANIA

Czujniki zewnetrzne

14 Zewnetrzny, podwaéjny
pasywny czujnik ruchu IR

15 Zewnetrzny, pasywny
czujnik ruchu IR

16 Zewnetrzny, podwaéjny
pasywny czujnik ruchu IR

-

7 Zewnetrzny, podwdjny pasywny
czujnik ruchu wysokosciowego

35
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Gama produktow
Jednostka centralna

Jednostka centralna ABB-secure@home
Centralna jednostka jest sercem systemu ABB-secure@home. Jest zgodna z norma
EN 50131-1 klasa 2 klasa I. Komunikuje sie z innymi urzadzeniami systemowymi opartymi
na czestotliwosci radiowej za posrednictwem protokotu dwukierunkowego i udostepnia
nastepujace funkcje:
Zarzadzanie bezpieczenstwem i urzadzeniami systemowymi w domu.

Powiadomienie o alarmie za pomoca wiadomosci gtosowych lub SMS

na zaprogramowane numery telefonéw.

Integracja z ABB-free@home” dla petnego funkcjonowania inteligentnego domu

z systemami bezpieczenstwa i automatyki domowej.

Jednostka centralna zostata wyposazona w zapasowy akumulator, ktéry wskazuje awarie Potaczenie USB
zasilania i umozliwia jego pdZniejsze odzyskiwanie. Za posrednictwem zintegrowanego

urzadzenia GSM moze wysytac alarmy zaréwno w formie potaczenia gtosowego,

jak i wiadomosci SMS na maksymalnie dwanascie numerdéw telefonicznych. Ponadto modut Q Potaczenie
GSM umozliwia odbieranie polecen z telefonéw za posérednictwem wiadomoséci SMS. zkomputerem

Dla kazdego otrzymanego polecenia centrala wysyta komunikat potwierdzajacy jego
wykonanie. Wbudowana klawiatura i wyswietlacz umozliwiajg prace w prosty i intuicyjny
sposdb. Wyswietla status i alarmy, aby weryfikowac, sprawdzac i programowacd wszystkie
kontrolowane urzadzenia. Jednostka centralna ma zintegrowana syrene alarmowa,
wewnetrzny oraz wbudowany mikrofon i jest w stanie zarzadzaé gtéwna historig

250 wydarzen i drugg ze 128 zdarzeniami.

Parametry systemu

((O)) Dwukierunkowy
Typ Max. liczba urzadzen Max. liczba stref
Antywtamaniowy Czujniki obecnosci, rolet, 64 7
Q drzwiiokien
Wewnetrzny Zabezpieczenie domu Czujniki zalania, dymu, ciepta 64 1 aktywna 24 h
[ | Sygnalizacja Syreny alarmowe zewnetrzne 4 -
Sterowanie Piloty, elementy obstugi 16 -

$ Praca w trybie Inne Wzmacniacz, modut interfejsu 4 -
@ akumulatoréw
-30 godzin

i . Wszystkie urzagdzenia komunikujg sie bezprzewodowo, korzystajac z pasma czestotliwosci
/B Bez'pos'redme radiowej 868,3 MHz. Kazde urzadzenie ma unikalny adres i jest kontrolowane przez jednostke
Q/ zasilanie centralng, ktdra natychmiast powiadamia o prébach manipulacji lub niskim poziomie
przez230V . s
natadowania baterii.

Do 8 stref Aby zapewni¢ maksymalna niezawodno$¢, jednostka centralna stale wykrywa i zgtasza
natychmiast kazda prébe zaktdcenia czestotliwosci komunikacji. Mozna uzywac

wzmachniaczy.
vy Zintegrowana

alarmowa

-95dBnalm

Pojemnosciowa
klawiatura
dotykowa

Jednostka centralna moze zarzagdzaé maksymalnie o§mioma strefami bezpieczenstwa
ustawionymi jako typ antywtamaniowy (uzbrojony/rozbrojony), jednga strefg bezpieczenstwa
ustawiong jako alarm techniczny (zawsze wtaczona) i jedng strefa przeznaczong dla urzadzen
systemowych. Kazda strefa systemu antykradziezowego moze by¢ aktywowana w trzech
réznych trybach:

Tryb Uzytkownik Powiadomienia

Tryb powiadomien W domu/biurze/pomieszczeniu Powiadomienie (np. SMS), wewnetrzny alarm
(np. syrena)

Tryb domowy W domu/biurze/pomieszczeniu Tylko wewnetrzny alarm (np. syrena)

Tryb nieobecnosci Nieobecny Wszystkie mozliwe powiadomienia

Jednostka centralna obstuguje dwa rodzaje potaczenia USB:
- 1 wejscie USB typu A do zgrywania oprogramowania dla jednostki centralnej na pendrive'a.
- 1 wejscie USB typu B do potaczenia jednostki centralnej z komputerem.

Parametry elektryczne: Transmisja danych:
» Zasilanie: 230 VAC 1 10%, 50/60 Hz « Urzadzenia systemu: dwukierunkowa
- Max. napiecie: 45 mA transmisja FM 868,3 MHz

« Zapasowe zasilanie: akumulator
Ni-Mh, 6V, 1.600 mAh

Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m
Tylko dla modeli GSM:
- Dwuzakresowy modut GSM/UMTS

Wymiary: modut 900 MHz/1.800 MHz
« 273x188x48 mm - Wewnetrzna antena
- Lacze szeregowe: RS485 interfejs,

Warunki pracy: 3-przewodowy
- Klasa srodowiska: | (wewnetrzny) - ABB-free@home’ 2-przewodowa
« Temperatura pracy: -5°C do +45°C magistrala
- Wilgotnos$¢ wzgledna: 75% s$rednia, Pozostate parametry:

bez kondensacji, 90% szczytowa - Pods$wietlany wys$wietlacz LCD
- Montaz: natynkowy 128 x 64 pikseli

- Syrena zewnetrzna: 95dBnalm
« Zabezpieczenie: przeciwsabotazowe,
przeciw wytaczeniu

Opis GSM  ABB-free@home® Kolor Typ Numer zamdéwienia llo$¢ w paczce
Jednostka ° . Szktfo biate SAS-W1.1E 2CSY233921R003 1
Jednostka ° Szkto biate SAS-W2.1E 2CSY245181R004 1
Jednostka ° . Szkto czarne SAS-W1.1F 2CSY233541R003 1
Jednostka . Szkfo czarne SAS-W2.1F 2CSY255461R004 1

Baterie zapasowe
Akumulator Ni-Mh, 6 V, 1600 mAh SBA-W1.1 2CSY255111R0801 1
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Gama produktow
Urzadzenia sterujace

(((0))) Dwukierunkowy

G

Zywotnosé
baterii-5 lat

(((O))) Dwukierunkowy

Al

Zywotnosé
baterii-5 lat

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania to urzagdzenie mobilne, ktérym mozna obstugiwad system
antywtamaniowy w najprostszy sposdb. Posiada on pieé numerycznych przyciskéow.
Wszystkie klucze sg w petni konfigurowalne; kazdemu z nich mozna przypisac aktywacje
lub dezaktywacje funkcji dla stref przeciwwtamaniowych, tj. funkcje specjalne, takie jak
alarm antykradziezowy, alarm napadowy i alarm pierwszej pomocy. Pilot zawiera pie¢

w petni konfigurowalnych diod LED; jedna z nich jest dioda serwisowa, ktéra wskazuje stan
zasilania i komunikacji z jednostka centralng zdalnego sterowania, a cztery stuza

do resetowania stanu aktywacji (czerwona dioda LED $wieci sie) lub dezaktywacji
(zielona dioda LED wtaczona) réznych stref systemowych. Konfiguracja klucza i diody LED,
ktéra moze by¢ rézna dla kazdego pilota, odbywa sie podczas instalacji/programowania
za pomocgy okreslonych funkcji dostepnych w centrali alarmowej.

- Zasilanie: 1 bateria litowa CR2032, 3V, - Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93%
220 mAh . Srodowisko: wewnatrz/zewnatrz
. Zywotno$é¢ baterii: 5 lat . Zasieg w wolnej przestrzeni: 200 m
- Stopien ochrony: IP32 - Sygnalizacja stanu: 5 diod LED
« Temperatura pracy: -5°C do +55°C « Wymiary: 40 x 78 x 10 mm
Opis Kolor Typ Numer zamoéwienia llo$¢ w paczce

Pilot zdalnego sterowania Szkto czarne SAD-W2.1F 2CSY251641R0306 1

Wstepnie skonfigurowany pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania to urzadzenie mobilne, ktérym mozna obstugiwac system
antywtamaniowy w najprostszy sposéb. Posiada on piec przyciskdéw z réznymi symbolami.
Jeden klawisz mozna swobodnie konfigurowac, a pozostate cztery klawisze maja wstepnie
skonfigurowane nastepujace funkcje: uzbrajanie zewnetrzne, uzbrajanie wewnetrzne,
rozbrajanie i alarm napadowy. Pilot sktada sie z pieciu diod LED: jedna to dioda serwisowa
informujaca o poziomie natadowania baterii i statusie komunikacji z centralg; pozostate
cztery diody LED sg uzywane jako informacja zwrotna dotyczgca uzbrojenia (czerwona
dioda LED) lub rozbrojenia (zielona dioda LED) stanu réznych stref systemowych.
Wszystkie diody LED migaja na z6tto przez 2 sekundy, jesli cos$ przeszkadza

w prawidtowym uzbrajaniu/rozbrajaniu systemu (np. otwarte okno). Konfiguracja wolnego
klucza, ktéra moze by¢ inna dla kazdego pilota zdalnego sterowania, jest wykonywana
podczas instalacji/programowania poprzez konkretne funkcje dostepne w jednostce
centralnej.

. Zasilanie: 1 bateria litowa CR2032, 3V, - Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93%
220 mAh « Srodowisko: wewnatrz/zewnatrz
. Zywotno$é¢ baterii: 5 lat - Zasieg w wolnej przestrzeni: 200 m
. Stopien ochrony: IP32 « Sygnalizacja stanu: 5 diod LED
« Temperatura pracy: -5°C do +55°C « Wymiary: 40 x 78 x 10 mm
Opis Kolor Typ Numer zamoéwienia llo$¢ w paczce

Pilot zdalnego sterowania Szkto czarne SAD-W1.1F  2CSY202821R0305 1
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Gama produktow
Czujniki wewnetrzne

°)

(((0))) Dwukierunkowy

\
ﬁ Wewnetrzny
| |
$ : .
Zywotnosc
@ E E baterii-5 lat

Kontaktron

Kontroluje drzwi i okna, wykrywajac ich otwarcie lub zamkniecie przez wewnetrzny
kontaktron i zewnetrzny magnes. Zawiera dodatkowe wejscie do podtaczenia
przewodowych, konwencjonalnych czujnikdw. To urzagdzenie komunikuje sie dwukierunkowo
z jednostka centralng, ktéra nadzoruje je w programowanych interwatach (domysinie

co 15 minut); moze by¢ zaprogramowane w czasie rzeczywistym lub w trybie opéznionym

(z programowanym opdznieniem od 0 do 90 s, ktére moze by¢ rézne dla wejscia i wyjscia).
Podczas instalacji/programowania mozliwe jest skonfigurowanie wszystkich parametréw
urzadzenia za pomocg okreslonych funkcji dostepnych w jednostce alarmowej.

Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah - Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93%
Gwarantowane 30 dni pracy przy Srodowisko: wewnatrz

sygnalizacji stabej baterii Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m
Zywotno$¢ baterii: 5 lat przy éredniej Sygnalizacja stanu: 1 dioda LED
intensywnosci uzytkowania Montaz: dowolny

Stopien ochrony: IP30 Certyfikaty: zgodne z EN 50131-1
Wymiary: czujnik 31 x 106 x 35 mm, oraz EN 50131-2-6s

magnes 8 x 56 x 10 mm

Kolor: biaty lub brgzowy

Temperatura pracy: -5°C do +45°C

Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llo$é w paczce
Uniwersalny czujnik obwodu Biaty SMC-W1.1A 2CSY255791R0104 1
Uniwersalny czujnik obwodu Brazowy SMC-W1.1D 2CSY255731R0104 1
Zapasowa bateria 3V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Czujnik otwarcia bramy

To urzadzenie sygnalizuje otwarcie bram gérnych lub przesuwnych. Musi by¢ podtaczone
do czujnika kontaktronowego (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D) lub do czujki ruchu IR
(kody typu: SMD-W2.1A lub SMD-W2.1D) i w tym celu jest jest wyposazone w 1,2-metrowy
przewdd przytaczeniowy. Czujnik wykonany jest z aluminium o wysokiej odpornosci.
Minimalna odlegto$¢ mocowania wynosi 20 mm od materiatéw zelaznych i 25 mm

od materiatéw niezelaznych.

- Stopien ochrony: IP66
« Wymiary: 140 x 15,5 x 42 mm (czes$¢ stata)
86 x 25 x 32 mm (czes$é ruchoma)

« Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zamdwienia  llo$¢ w paczce

Czujnik otwarcia bramy - SMC-w2.1 2CSY255341R0602 1
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Gama produktow
Czujniki wewnetrzne

Czujnik rolet

Urzadzenie wykrywa podnoszenie rolet poprzez ruch linki. Wykonane jest z materiatu
termoplastycznego; lina ma 3,5 m dtugosci. Musi by¢ podtagczone do czujnika
kontaktronowego z obwodowym magnesem (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D).

- Stopien ochrony: IP40
« Wymiary: 100 x 77 x 15 mm

- Waga: 280 g
« Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llo$é w paczce

Czujnik rolet Biaty SLM-w1.1 2CSY255001R0603 1

Kontaktron podtynkowy/natynkowy
Urzadzenie monitoruje otwarcie okien i drzwi. Opcje instalacji:

« Podtynkowo, montowane
w otworach o $rednicy 8 mm

- Natynkowo, przy pomocy plastikowych
adapterow (zatagczone do urzadzenia)

Musi by¢ podtgczony do czujnika kontaktronowego (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D)
lub do czujki ruchu IR (kody typu: SMD-W2.1A lub SMD-W2.1D) i w tym celu jest wyposazony
w 1,2-metrowy kabel potgczeniowy. Wykonany jest z aluminium o wysokiej odpornosci.
Minimalna odlegto$¢ mocowania wynosi 20 mm od materiatéw zelaznych i 25 mm

od materiatéw niezelaznych.

- Stopien ochrony: IP66
« Wymiary: 45 x 16,5 x15 mm

- Waga:50¢g
- Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llosé w paczce

Magnetyczny czujnik obwodu Biaty SMC-W3.1A 2CSY295241R0606 1

Magnetyczny czujnik obwodu Brazowy SMC-W3.1D 2CSY295201R0606 1

Wstrzasowy czujnik bezwtadnosciowy

To urzadzenie wykrywa mozliwy wstrzas wystepujacy na drzwiach, oknach lub powierzchni,
na ktérej jest zainstalowany. Wyposazony w 2-metrowy kabel potgczeniowy, musi byé
podtaczony do czujnika kontaktronu obwodowego (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D).
Montaz: drzwi/okno/inne powierzchnie za pomoca $rub lub dwustronnej tasmy klejacej.

- Stopien ochrony: IP54

« W : 40
« Wymiary: 33 x 32,7 x 23,7 mm aga 9

- Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llosé w paczce

Czujnik wstrzgsowy Biaty SGB-W1.1A 2CSY255871R0604 1
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Dwukierunkowy

Wewnetrzny

Zywotnosé
baterii -4 lata

Podwdjny pasywny czujnik podczerwieni

Podwdjny pasywny czujnik podczerwieni chroni drzwi i/lub okna. Urzadzenie jest
wyposazone w dodatkowe wejscie (mozna je wytgczyé, pozostawiajac tylko aktywny tryb
IR), stuzgce do podtgczenia zewnetrznego, przewodowego kontaktu magnetycznego

(z antysabotazem). Czujka zapewnia funkcje antymaskowania (mozna jg wytaczyc).

To urzadzenie jest nadzorowane przez jednostke centralng w programowalnych odstepach
czasu (domysinie co 15 minut); moze by¢ zaprogramowane w czasie rzeczywistym

lub w trybie opdznionym (z programowanym opdznieniem od 0 do 90 s, ktére moze by¢
rézne dla wejscia i wyjscia). Podczas instalacji programowania mozna zmieni¢ interwat
nadzoru za pomocg okreslonych funkcji dostepnych w jednostce centralnej.

Srodowisko: wnetrze

Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m
Sygnat: 1 dioda LED czerwona
Czujniki: 2 sensory IR z soczewkami
Fresnela

Montaz: dowolny

Zabezpieczenie: antymanipulacyjne,

Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah
Gwarantowane 30 dni pracy przy
sygnalizacji stabej baterii
Zywotno$¢ baterii: 4 lata

Stopien ochrony: IP34

Wymiary: 220 x 38 x 32 mm
Temperatura pracy: -20°C do +55°C

- Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93% antysabotazowe
Opis Kolor Typ Numer zamdwienia llo$¢ w paczce
Czujnik Biaty SMD-W2.1A 2CSY235871R0103 1
Czujnik Brazowy SMD-W2.1D 2CSY200091R0103 1
Bateria zapasowa 3V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1
Zasieg
Typowa instalacja miedzy oknem a zaluzja
2m _____ 2m
Om | Maksymalnaszerokos$¢: 50 cm Om I Kat 34°

Om 2m im

Montaz boczny dla duzych otworéw z dwoma
przeciwlegtymi urzadzeniami

om
2m
1,5m
e———
Om . Maksymalnaszeroko$é¢ otworu:3m Om Maksymalna szeroko$¢ otworu: 3 m
Omi15mO0Om im
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Gama produktow
Urzadzenia alarmujace

Gama produktow
Czujniki wewnetrzne

(((O))) Dwukierunkowy

Wewnetrzny

4 Zywotnosé
EI baterii - 4 lata

Wewnetrzny pasywny czujnik ruchu IR

Wewnetrzny pasywny czujnik podczerwieni sygnalizuje obecnos¢ intruzéw w kontrolowanym
obszarze. Urzadzenie jest wyposazone w czujnik podczerwieni z soczewkga Fresnela

i domyslinie dziata z szerokim zakresem (kat 90° i odlegto$¢ 11 m). Mozliwa jest inna
konfiguracja wewnetrzna — do pracy z dalekim zasiegiem (kat 10° i odlegto$¢ 17 m).

To urzadzenie komunikuje sie dwukierunkowo z jednostka centralna, ktéra go nadzoruje

w programowalnych odstepach czasu (domysinie co 15 minut); moze by¢ zaprogramowane
w czasie rzeczywistym lub w trybie opdZnionym (z programowanym opdzZnieniem

od 0 do 90 s, ktére moze byc rézne dla wejscia i wyjscia). Parametry te mozna skonfigurowac
podczas instalacji/programowania za pomocga okreslonych funkcji dostepnych w jednostce
centralnej.

Zewnetrzne syreny alarmowe

Zasilanie: zestaw baterii LR20 7,5V
(5 baterii typu ,D”x 1,5 V), 12 Ah
Gwarantowane 30 dni pracy

przy sygnalizacji stabej baterii
Zywotno$¢ baterii: 3 lata

Syrena alarmowa zewnetrzna to dwukierunkowe urzadzenie z wtasnym zasilaniem,

ktére moze emitowad dzwieki akustyczne i Swietlne. Syrena alarmowa jest instalowana

na zewnatrznej $cianie i wyposazona w zabezpieczenie przed otwarciem, usunieciem,
perforacjg i wstrzasami. Parametry pracy syreny sg programowalne (rodzaj odtwarzanego
dzwieku, czas trwania, poziomy dzwieku, diody LED itd.).

- Sygnalizacja: 1 syrena alarmowa
100 dBAdo 3 m, 1x8-LED lampka

- Montaz: dowolny

- Zabezpieczenie: antysabotazowe
oraz antykradziezowe

« Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah
. Zywotno$¢ baterii: 4 lata

- Stopien ochrony: IP30

« Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 95%

- Srodowisko: wewnatrz

« Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m

« Czujniki: 2 sensory IR z soczewkami
Fresnela

« Sygnalizacja: 1 dioda LED

« Zabezpieczenie: antysabotazowe

« Wymiary: 70 x 114 x 128 mm

Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llo$¢ w paczce
Czujnik Biaty SMD-W1.1A 2CSY255701R0105 1
Zapasowa bateria 3V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1
Ztacze do montazu Biaty SIM-W2.1A  2CSY255101R0607 1
Zasieg
Widok z géry Widok z géry
17m 11m

10m
15m

5m
10m

Om ¥
5m 5m om 5m

om
1,5m Om 1,5m

Widok boczny

2,4m

om 5m 11m
Widok boczny
2,4m
Oom 5m 10m 15m 17m
Brak reakcji Brak reakcji Alarm

Tylko gérna czujka jest aktywowana

Tylko dolna czujka jest aktywowana

Obie czujki sa aktywowane

— =E

(((0))) Dwukierunkowy

Zewnetrzny

$ .
Zywotnos¢
EI baterii - 3 lata

- Stopien ochrony: IP55 - Certyfikaty: zgodne

« Kolor: biaty/srebrny/antracyt z EN 50131-1 oraz EN 50131-4

« Temperatura pracy: -20°C do +55°C « Srodowisko: IlI, poziom

- Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93% bezpieczenstwa: 2

« Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m « Wymiary: 210 x 330 x 155 mm

Opis Kolor Typ Numer zamdwienia llo$¢ w paczce
Syrena alarmowa Biaty SSD-W1.1A  2CSY277631R0502 1
Syrena alarmowa Srebrny SSD-W1.1C  2CSY296961R0502 1
Syrena alarmowa Antracyt SSD-W1.1B  2CSY229751R0502 1
Zestaw baterii LR20 7,5V, 12 Ah - SBA-W3.1 2CSY254991R0803 1
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Gama produktow
Czujniki zewnetrzne

I

(((O))) Dwukierunkowy

Zewnetrzny

Zywotnosé
baterii - 4 lata

GEE

Zewnetrzny pasywny czujnik ruchu IR

Montaz na $cianie lub stupie. Urzadzenie integruje dwa detektory podczerwieni - gérny jest
staty, dolny jest regulowany pionowo w pieciu pozycjach (przy srednim zasiegu pokrycia
2,5, 3,5, 6,8,5112 m). Alarm jest wyzwalany tylko wtedy, gdy oba czujniki wykryja obecnos¢
intruzow; ten tryb pracy sprawia, ze urzagdzenie jest odpowiednie do unikania fatszywych
sygnatéw wywotanych np. przez zwierzeta domowe. Poziomy obszar wykrywania wynosi 90°.
Mozna go obracaé pod szeScioma katami. Czujka zapewnia funkcje antymaskingu (mozna
wytaczyd). To urzadzenie komunikuje sie dwukierunkowo z centralng jednostka, ktéra je
nadzoruje poprzez programowalne interwaty (domysinie co 15 minut); moze by¢
zaprogramowane w czasie rzeczywistym lub w trybie opéZnionym (z programowanym
opdznieniem od 0 do 90 s, ktére moze byc rézne dla wejscia i wyjscia). Podczas instalacji/
programowania mozliwe jest skonfigurowanie tych parametréw za pomocg okreslonych
funkcji dostepnych w jednostce alarmowej.

- Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah » Czujniki: dwa sensory IR

. Zywotno$é¢ baterii: 4 lata - Programowanie: 2 przetaczniki DIP
- Stopien ochrony: IP55 (z 3 oraz 6 przyciskami)

- Temperatura pracy: -15°C do +55°C « Sygnalizacja: 1 dioda LED

- Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93% - Zabezpieczenie: antysabotazowe
- Srodowisko: zewnatrz » Wymiary: 71 x 186 x 105 mm

« Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m

Opis Kolor Typ Numer zamdwienia llo$é w paczce
SMD-W3.1A 2CSY255211R0201 1

SBA-w2.1 2CSY255331R0802 1

Zewnetrzny czujnik ruchu IR Biaty
Bateria 3V, 1.4 Ah -

Zasieg

Ustawienie czujnika 1 (12 m $redniego zasiegu) 12m

e tom

om 5m 10m 12m

Ustawienie D

Ustawienie czujnika 2 (8,5 m $redniego zasiegu)

5m
" —

om 5m 10m 12m

Ustawienie czujnika 3 (6 m $redniego zasiegu) om

5 12m 10m 5m om 5m 10m 12m
im
om 5m 10m 12m l—\ D O /—l

Ustawienie czujnika 4 (3,5 m sredniego zasiegu)

N ——)

om 5m 10m 12m

Ustawienie czujnika 5 (2,5 m $redniego zasiegu)

i a——

Om 5m 10m 12m

Brak reakcji
Tylko gérna czujka jest aktywowana

Brak reakcji Alarm
Tylko dolna czujka jest aktywowana Obie czujki sg aktywowane

— 0. =m

()

Al

GAMA PRODUKTOW

= Zewnetrzny, podwdjny pasywny czujnik ruchu IR
Urzadzenie jest instalowane na $cianie i umozliwia zewnetrzna kontrole budynku. Wewnatrz

T‘ urzadzenia sa cztery detektory podczerwieni, po dwa na strone; oba czujniki po jednej stronie,
potaczone, mozna ustawié¢ poziomo na 0° lub 3°. W kierunku pionowym, dla kazdej strony,

‘ gérny czujnik jest ustalony, z kolei dolny jest regulowany do jednej z czterech pozycji
7 (odlegtos$¢ wykrywania wynosi 2, 5, 8 1 12 m). Alarm jest uruchamiany tylko wtedy, gdy oba
2 czujniki, nawet po jednej stronie, wykryja obecnos¢ intruzdw; ten tryb pracy sprawia,

/ Ze urzadzenie jest szczegdlnie odpowiednie do unikania fatszywych sygnatéw wywotanych

np. obecnoscig zwierzat domowych. Komunikuje sie dwukierunkowo z centralng jednostka

w programowanych odstepach czasu (domysinie co 15 minut); moze by¢ zaprogramowany

w czasie rzeczywistym lub w trybie opdZnionym (z programowanym opdznieniem od 0 do 90 s,

ktére moze byc rézne dla wejscia i wyjscia). Podczas instalacji/programowania mozna

skonfigurowac parametry za pomocg okreslonych funkcji dostepnych w jednostce alarmowej.

Dwukierunkowy « Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah
. Zywotnoé¢ baterii: 4 lata
- Stopien ochrony: IP55

Zewnetrzny « Srodowisko: zewnatrz
- Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m
« Czujniki: 4 sensory

Programowanie: przetacznik
Sygnalizacja: 2 diody LED
Zabezpieczenie: antysabotazowe
oraz antykradziezowe

Wymiary: 56 x 235 x 128 mm
Temperatura pracy: -15°C do +55°C
Wilgotnos$é wzgledna: max. 93%

Zywotnosé
baterii - 4 lata

Opis Kolor Typ Numer zamdwienia  llos¢ w paczce
Podwdjny pasywny czujnik ruchu IR Biaty SMD-W4.1A 2CSY254971R0202 1
Bateria 3V, 1.4 Ah - SBA-w2.1 2CSY255331R0802 1
Zasieg
Ustawienie A (12 m $redniego zasiegu) 5m
12m 10m 5m om 5m 10m 12m
om Do i L
Ustawienie B (8 m Sredniego zasiegu) 12m 10m 5m om 5m 10m
im = = ™ Mozna regulowaé w poziomie do 0° lub 3°
12m 10m 5m om 5m 10m 12m

Ustawienie C (5 m $redniego zasiegu)

1m I—— N — -
12m 10m 5m om 5m 10m 12m

Ustawienie D (2 m $redniego zasiegu)

1m | | e 1 m
1*

12m 10m 5m om 5m 10m 12m

Brak reakcji
Tylko gérna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Tylko dolna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Obie czujki s aktywowane
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Gama produktow
Czujniki zewnetrzne

(((0))) Dwukierunkowy

Zewnegtrzny

4 Zywotnosé
EI baterii - 3 lata

Kompaktowy, podwéjny pasywny czujnik ruchu IR

Kompaktowe urzadzenie do montazu na $cianie pozwala na kontrole zewnetrznego obwodu
budynku oraz ochrone drzwi i okien. Obszar wykrywania (kat wykrywania 5°) mozna
regulowad — dtugos¢ od 2 lub 5 m. Urzadzenie jest wyposazone w dwa detektory
podczerwieni, z ktérych jeden jest regulowany. Alarm jest wyzwalany tylko wtedy,

gdy oba czujniki wykryjg obecnos¢ intruzdw; ten tryb pracy sprawia, ze urzadzenie jest
szczegdlnie odpowiednie do unikania fatszywych sygnatéw wywotanych np. przez zwierzeta
domowe. Detektor zapewnia funkcje antymaskingu. To urzagdzenie komunikuje sie
dwukierunkowo z jednostka centralng, ktéra nadzoruje je w programowalnych odstepach
czasu (domyslinie co 15 minut); moze byé zaprogramowane w czasie rzeczywistym

lub w trybie opéZnionym (z programowanym opéznieniem od 0 do 90 s, ktére moze by¢é
rézne dla wejscia i wyjscia). Podczas instalacji/programowania mozna skonfigurowaé

te parametry za pomoca okreslonych dostepnych funkcji w jednostce alarmowej.

« Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah
. Zywotno$é¢ baterii: 3 lata

- Stopien ochrony: IP55

« Wymiary: 35 x 155 x 85 mm

« Temperatura pracy: -15°C do +55°C

Wilgotnos¢ wzgledna: max. 93%
Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m
Czujniki: 2 sensory IR

Programowanie: 1 przetacznik 6-krotny
Sygnalizacja: 1 dioda LED
Zabezpieczenie: antysabotazowe

oraz antykradziezowe

Opis Kolor Typ Numer zamoéwienia 1lo$¢ w paczce

Kompaktowy podwadjny
pasywny czujnik ruchu IR

Bateria 3V, 1.4 Ah -

Biaty SMD-W5.1A 2CSY254981R0203 1

SBA-w2.1 2CSY255331R0802 1

Zasieg

5m zasiegu 5m

e g

om 5m
Om

3 m zasiegu

5m 5m
1,2m - L. .
g f Mozliwoé¢ obrotu 0 95° w kazda strone (co 5°)

om 5m

Brak reakcji
Tylko gdrna czujka jest aktywowana

Brak reakcji Alarm
Tylko dolna czujka jest aktywowana Obie czujki sg aktywowane

— r

()

Al

Dwukierunkowy

Zewnetrzny

Zywotnosé
baterii - 3 lata

GAMA PRODUKTOW

Zewnetrzny, podwdjny pasywny czujnik ruchu

Produkt, ktéry ma by¢ zainstalowany na $cianie na wysokosci 2,5-3 m, umozliwia kontrole
zewnetrznych obszaréw budynku. Poprzez dwa detektory podczerwieni urzadzenie
sygnalizuje obecnos$é intruzdw, unikajac fatszywych alarméw. Czujka zapewnia funkcje
antymaskingu (mozna jg wytaczy¢). To urzadzenie komunikuje sie dwukierunkowo

z jednostka centralng, ktdra je nadzoruje w programowalnych odstepach czasu (domysinie
co 15 minut); moze by¢ zaprogramowane w czasie rzeczywistym lub w trybie opéznionym

(z programowanym opéznieniem od 0 do 90 s, ktére moze by¢ rézne dla wejscia i wyjscia).
Podczas instalacji/programowania mozna zmieni¢ interwat nadzoru za pomocg okreslonych
funkcji dostepnych w jednostce alarmowe;j.

Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah
Zywotno$¢ baterii: 3 lata
Gwarantowane 30 dni pracy przy
sygnalizacji stabej baterii

Stopien ochrony: IP55
Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 95%
Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m

Czujniki: 2 sensory IR

Programowanie: 1 przetacznik 6-krotny
oraz 2 ustawienia czutosci
Sygnalizacja: 1 dioda LED
Zabezpieczenie: antysabotazowe
Wymiary: czujnik ze ztgczem

99 x205x266 mm,

bez ztgcza 92 x 198 x 148 mm

Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llo$¢ w paczce
Zewnetrzny podwdjny pasywny czujnik ruchu  Biaty SMD-W6.1A 2CSY255311R0204 1
Bateria3V, 1.4 Ah - SBA-w2.1 2CSY255331R0802 1
Zasieg
3m 12m

om 5m 10m 12m
2,5m

A "

om 5m 10m 12m

Wymagana zmiana nachylenia

Oom N
8m 5m om 5m
8m

Mozliwo$¢ czesciowego zamaskowania czujnika za pomoca
dostarczonych petnowymiarowych uszczelek,
w celu unikniecia fatszywych alarméw

Brak reakcji
Tylko gérna czujka jest aktywowana

— 0.

Brak reakcji Alarm
Tylko dolna czujka jest aktywowana Obie czujki sg aktywowane
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Gama produktow
Ochrona domu

()

G

Dwukierunkowy

Wewnetrzny

Zywotnosé
baterii - 10 lat

Dwukierunkowy

Wewnetrzny

Zywotnosé
baterii-10 lat

Czujnik dymu

Wyposazony w optyczny system detekcji. Urzadzenie sygnalizuje obecnos¢ dymu

w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane, przez wewnetrzny brzeczyk (85 dB przy 3 m)
i komunikat alarmowy do jednostki centralnej. Jest wyposazone w diode LED alarmu

i kontroli natadowania akumulatora. Wewnatrz musi znajdowac sie karta interfejsu

(typ kodu: STD-W1.1). Czujnik posiada przycisk testu i dezaktywacji sygnatu dzwiekowego,
a takze dwukierunkowg komunikacje z jednostka centralna, ktéra nadzoruje je

za pomoca programowalnych interwatéw (zwykle co 15 minut).

Podczas instalacji/programowania mozna zmieni¢ interwat nadzoru za pomocg okreslonych
funkcji dostepnych w jednostce centralnej.

A.

promien 7,5 m

[ <6m

Pokrywa obszar (promieri 7,5 m) Max. wysokos¢ (6 m)

- Zasilanie: bateria litowa
. Zywotno$¢ baterii: 10 lat
« Wymiary: 120 x 47,5 mm

- Sygnalizacja: alarm (LED i dZzwiekowy),
bateria (LED)
- Montaz: na suficie

Opis Kolor Typ Numer zamdéwienia llo$¢ w paczce

Czujnik dymu Biaty 6833/01-84-500 2CKAO06800A2721 1

Czujnik ciepta

Urzadzenie uruchamia sie, gdy przekroczona zostanie temperatura 58°C. Aktywuje
wewnetrzny sygnat dzwiekowy (85 dB przy 3 m) i diode LED alarmu, wysytajac komunikat
do centrali. Karta interfejsu (kod typu: STD-W1.1) musi by¢ zainstalowana w $rodku.

Czujka jest wyposazona w zintegrowang baterie litowg o minimalnym okresie uzytkowania
wynoszacym 10 lat oraz przycisk do testowania i dezaktywacji sygnatu akustycznego.
Urzadzenie posiada dwukierunkowg komunikacje z jednostka centralng, ktéra nadzoruje je
za pomocg programowalnego interwatu (zwykle co 15 minut).

Podczas instalacji/programowania mozna zmieni¢ interwat nadzoru za pomocg okreslonych
funkcji dostepnych w jednostce centralnej.

A=
promien 7,5m
[ | <6m
Pokrywa obszar (promieri 7,5 m) Max. wysoko$¢ (6 m)

- Srodowisko: wewnatrz
- Sygnalizacja: dZzwiekowa, 85 dB przy 3 m,
1 dioda LED - sygnalizacja stabej baterii

- Zasilanie: bateria litowa 3V
. Zywotno$¢ baterii: 10 lat
- Wymiary: 120 x 55 mm

- Kolor: biaty « Montaz: na suficie
Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llosé w paczce
Czujnik ciepta Biaty 6835/01-84-500 2CKAO006800A2723 1
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(}

Dwukierunkowy

Wewnetrzny

Zywotnosé
baterii- 10 lat

Dwukierunkowy

Wewnetrzny

Zywotnosé
baterii - 3 lata

Bezprzewodowy modut interfejsu ABB-secure@home do czujnika dymu Busch-Smoke
Urzadzenie jest wymagane do potaczenia czujnikéw dymu (numer zamdwienia:
2CKA006800A2721) lub ciepta (hnumer zamdwienia: 2CKAO06800A2723) z jednostka centralna.
Modut jest wyposazony w zintegrowang baterie litowg o minimalnym okresie eksploatacji
wynoszacym 10 lat. Urzgdzenie posiada dwukierunkowg komunikacje z centralng

jednostka, ktéra nadzoruje je z programowanym interwatem (zwykle co 15 minut). Podczas
instalacji/programowania mozna zmienic interwat nadzoru za pomoca okreslonych funkcji
dostepnych w jednostce centralnej.

« Zasilanie: bateria litowa 3V
. Zywotno$é¢ baterii: 10 lat
« Montaz: w czujniku dymu/ciepta

- Komunikacja: transmisja FM 868,3 MHz
- Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m

Opis Kolor Typ
Modut interfejsu - STD-w1.1

Numer zamoéwienia llosé w paczce
2CSY254961R0701 1

Czujnik zalania

Wykrywa obecnos¢ wody i wysyta komunikat alarmowy do jednostki centralnej.

Minimalny wykrywalny poziom cieczy wynosi 1 mm i mozna go ustawi¢ na wyzszym
poziomie. Czujnik jest wyposazony w urzadzenie zapobiegajace naruszeniu

(uszkodzenie lub usuniecie), autodiagnostyke i kontrole natadowania baterii.

Sktada sie z modutu interfejsu i sondy wykrywania wody. Urzagdzenie posiada
dwukierunkowg komunikacje z jednostka centralna, ktéra nadzoruje je z programowanym
interwatem (zwykle co 15 minut). Podczas instalacji/programowania mozna zmieni¢ interwat
nadzoru za pomocga okreslonych funkcji dostepnych w jednostce centralnej.

- Zasilanie: bateria litowa 3V, 1.4 Ah - Sygnalizacja: 1 dioda alarmowa LED

. Zywotno$é¢ baterii: 3 lata - Wymiary: interfejs: 30 x 36 x 103 mm,

- Kolor: biaty czujnik: 40 x 44 x 23 mm

« Temperatura pracy: 0°C do +55°C - Potgczenie: kabel 5 m

« Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m - Montaz: na $cianie

Opis Kolor Typ Numer zamdwienia llo$¢ w paczce
Czujnik zalania Biaty STD-W5.1A  2CSY255191R0705 1
Bateria3V, 1.4 Ah - SBA-w2.1 2CSY255331R0802 1
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Gama produktow Gama produktow
Akcesoria Zestawy

Akumulator Ni-Mh, 6V, 1.6 AH
A Zestaw startowy ABB-secure@home

Dedykowany akumulator do jednostki centralnej. Jest dotadowywany, dlatego zwykle . . . : .
. . . . . . . , Zestawy startowe stanowia baze instalacyjng dla rozszerzonych rozwigzan systemowych.
w nie wymaga wymiany. Gdy wydajnos¢ baterii znacznie spadnie, moze to oznaczag, s - : . s s
Zawierajg wszystkie podstawowe urzadzenia, zwykle wspdlne dla kazdej instalacji.

- * ze bateria sie wyczerpata i konieczna jest jej wymiana. .. . . . .
T Wy P Jestieywy Mozna je tatwo rozbudowaé, a tym samym dopasowac do potrzeb kazdego klienta.
Opis Kolor Typ Numer zamdwienia llos¢ w paczce
Akumulator Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah - SBA-W1.1 2CSY255111R0801 1 Opis Kolor Typ Numer zamdwienia llo$¢ w paczce
Zestaw startowy ABB-secure@home - SSK-W1.1E 2CSY295371R0051 1
B . V. 1.4 Ah Zawiera:
ateria3V, 1.4 Ah o o Jednostka centralna Szklobiate  SAS-WL1E  2CSY233921R003 1
Baterie litowe sg uzywane przez wszystkie czujniki bezpieczeristwa ABB-secure@home.
Opis Kolor Typ Numer zaméwienia  llo$é w paczce ﬁ L
Bateria 3V, 1.4 Ah - SBA-W2.1  2CSY255331R0802 1 A -
Zestaw baterii LR20, 7,5V, 12 Ah
Dedykowany zestaw baterii do syreny alarmowej zewnetrznej.
Pilot zdalnego sterowania Szkto czarne SAD-W1.1F 2CSY202821R0305 1
Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llo$é w paczce
Zestaw baterii LR20, 7,5V, 12 Ah - SBA-W3.1 2CSY254991R0803 1
Wzmacniacz sygnatu
Wzmacnia sygnat miedzy detektorami, sterownikami, syrenami, sitownikami i jednostka
@ ©) alarmowa, zwiekszajac zasieg transmisji czestotliwosci radiowych. Urzadzenie posiada
fiwuk1erunkowa£ komumkaq.q z jednostka a}larmow.:i;, ktéra nadzoru?e je z'progrém?Yv.anym . Kontaktron Biaty smcwiis B e oy 1
interwatem (zwykle co 15 minut). Podczas instalacji/programowania mozna zmieni¢ interwat
nadzoru za pomocga okreslonych funkcji dostepnych w jednostce centralnej. Dla kazdej
jednostki alarmowej mozna skonfigurowac¢ do czterech wzmacniaczy. Kazdy ma liste
3 . . . . . g ®
urzadzen do zarzadzania: urzadzenia wymienione dla danego wzmacniacza moga by¢ ;
E) &) . . : . s . - :
@ J aktualizowane bezposrednio poprzez okreslone funkcje jednostki alarmowej. Urzgdzenie
moze by¢ zasilane przez 220 V; w tym przypadku akumulator ma funkcje podtrzymania
w razie awarii zasilania sieciowego. Jest wyposazony w urzadzenie zapobiegajgce naruszeniu [
(tamanie lub usuwanie), autodiagnostyke i kontrole fadowania akumulatora.
. Zasilanie: 4 baterie 3V DC . Srodowisko: wewnatrz Wewnetrzny pasywny czujnik ruchu IR Biaty SMD-W1.1A 2CSY255701R0105 1
lub zewnetrzne zasilanie 5V DC - Komunikacja: transmisja FM 868,3 MHz
. Zywotno$¢ baterii: 3 lata . Zasieg w wolnej przestrzeni: 300 m
((O)) Dwukierunkowy . . .
- Stopien ochrony: IP20 « Programowanie: 1 przycisk
« Wymiary: 97 x 97 x 35 mm - Sygnalizacja: brak
\ - Kolor: biaty - Montaz: na $cianie 2
5 Wewngtrzny « Temperatura pracy: -5°C do +45°C . Zabezpieczenie: antysabotazowe
- Wilgotnos$¢ wzgledna: max. 93% oraz antykradziezowe
$ .
Zywotnoscé
@ baterii - 3 lata Opis Kolor Typ Numer zaméwienia llo$¢ w paczce
Wzmacniacz - SIM-W1.1 2CSY255201R0601 1
Bateria 3V, 1.4 Ah - SBA-w2.1 2CSY255331R0802 1

Zapasowe baterie

Wszystkie czujniki uzywaja tego samego rodzaju baterii; syrena alarmowa zewnetrzna

ma dedykowang baterie. Zwykle akumulator jednostki centralnej mozna tadowaé, dlatego
nie trzeba go wymienia¢. Gdy wydajnos$¢ baterii znacznie spadnie, moze to oznaczaé,

ze bateria sie wyczerpata i konieczna jest jej wymiana.
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Dowiedz si¢ wigcej na stronie
new.abb.com/pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian technicznych badz modyfikacji
zawartosci niniejszego dokumentu

bez uprzedniego powiadamiania.

W przypadku zamowien obowigzywad beda
uzgodnione warunki. ABB Sp. z 0.0. nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci za potencjalne btedy

lub mozliwe brakiinformacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego
dokumentu i jego tematyki oraz zawartych

w nim zdjed iilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie,

ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie
jego zawartosciw czescilub w catosci

bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody

ABB Sp.z 0.0.jest zabronione.

© Copyright 2020 ABB

Wszelkie prawa zastrzezone
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