
• Bezprzewodowy, samodzielny system 
bezpieczeństwa dla budynków 
mieszkalnych, certyfikowany  
zgodnie z EN50131, klasa 2.

• Bezpieczne szyfrowanie 
dwukierunkowe, optymalizacja 
komunikacji w celu uniknięcia 
zakłóceń.

• Bezproblemowa integracja  
z ABB-free@home® zapewnia  
uzyskanie pełnego komfortu  
w inteligentnym budynku ABB.

Bezpieczeństwo w domu  
na jeszcze wyższym poziomie

— 
ABB-secure@home



— 
Bezpieczeństwo domu to coś 
więcej niż ochrona cennych 
przedmiotów. To zapewnienie 
bezpieczeństwa i komfortu  
– Tobie i Twojej rodzinie. 

ABB-secure@home to kompletny, 
bezprzewodowy system 
zapewniający ochronę  
tak wewnątrz,  
jak i na zewnątrz budynku.  
Łatwy w instalacji i integracji. 

— 
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—
B E ZPI EC ZEŃ S T WO

Zabezpieczenie domu  
i najcenniejszych przedmiotów 
wymaga ogromnej 
odpowiedzialności.  
ABB jest liderem w dziedzinie 
technologii automatyki domowej  
i budowlanej, posiada bogate 
doświadczenie oraz oferuje 
najnowsze produkty  
i innowacyjne rozwiązania.
Dzięki czemu jest idealnym 
partnerem, któremu możesz 
powierzyć bezpieczeństwo  
swojego domu.

B E ZPI EC ZEŃS T WO
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—
Spokój i pewność 
Od instalacji do codziennego użytkowania

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, Ty i Twoi bliscy  
możecie spędzać czas, nie martwiąc się o bezpieczeństwo domu,  
bez względu na porę dnia czy nocy.

Prostota i dyskrecja
Instalowanie i uruchamianie ABB-secure@home 
jest proste i intuicyjne. Dzięki odpornym  
na zakłócenia, profesjonalnym urządzeniom 
bezprzewodowym nie narusza wykończenia ścian. 
Umożliwia łatwe zarządzanie za pomocą 
inteligentnej jednostki centralnej, dedykowanego 
pilota albo smartfona lub tabletu.

—

Z ABB-secure@home spokój  
i bezpieczeństwo są w zasięgu 
ręki.

Swoboda w 360°
ABB-secure@home oferuje kompleksowe 
rozwiązania zabezpieczenia, ochrony domu  
w dzień i w nocy, zarówno w środku,  
jak i na zewnątrz. Nie tylko przed intruzami,  
ale także niefortunnymi zdarzeniami, takimi jak 
powodzie i pożary. Ten inteligentny system  
jest w pełni dostosowany do indywidualnych 
potrzeb i stylu życia domowników.

B E ZPI EC ZEŃS T WO
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—
Zewnętrzny podwójny wysokościowy 
czujnik ruchu PIR. Do kontrolowania 
zewnętrznych obszarów budynku,  
do zainstalowania  
na wysokości od 2,5 do 3 m.

—
Podwójny detektor ruchu PIR.  
Do kontroli zewnętrznej  
części budynku, idealny  
do zabezpieczenia drzwi i okien.

—
Pasywny detektor podczerwieni  
z soczewką wolumetryczną.  
Automatycznie dostosowuje się  
do zmieniających się 
warunków otoczenia.

—
Zewnętrzny detektor ruchu PIR. 
Instalacja na ścianie lub słupie, 
do kontrolowania zewnętrznych 
obszarów budynku.

—
Kompaktowy,  
podwójny detektor ruchu PIR.  
Do kontroli zewnętrznej 
części budynku.

—
Czujnik otwarcia. Kontroluj  
otwieranie drzwi, okien  
oraz przesuwanych drzwi i rolet.

—
Obwodowy czujnik ruchu PIR.  
Czujnik podczerwieni  
do ochrony drzwi i okien.

Detekcja wolumetryczna
Każdy ruch, każda obecność w domu  
są wykrywane przez czujniki wolumetryczne. 
Znajdują się one w strategicznych punktach  
i są wyposażone w różne soczewki,  
które w zależności od konkretnych potrzeb  
automatycznie dostosowują się do zmian  
i zapewniają regulowaną czułość.  
Sygnał alarmu można wybrać pomiędzy trybem 
natychmiastowym lub opóźnionym.

Czujniki otwarcia
Okna, drzwi, wejścia główne lub dodatkowe, 
żaluzje lub rolety – każde otwarcie domu  
jest kontrolowane przez czujniki.  
Bezpieczeństwo styków może być również 
powiązane z urządzeniami pasywnymi 
wykrywającymi możliwy wstrząs w pobliżu drzwi 
lub okna. Wielu małych strażników Twojego 
spokoju zapewnia całkowitą ochronę  
i maksimum komfortu.

Pierwsza linia obrony jest na zewnątrz
Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa  
to kluczowa funkcjonalność ABB-secure@home.  
Dlatego system nie ogranicza się do zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnątrz domu, ale także chroni 
jego zewnętrzne przestrzenie, dzięki czujnikom 
gotowym do monitorowania każdego zakątka 
nieruchomości i do wykrywania niepożądanej 
obecności.

Czujniki podczerwieni są umieszczone  
na zewnątrz, na całym obwodzie posesji: 
dwukierunkowe detektory, czujniki drzwi/okien, 
wejść głównych i dodatkowych. Profesjonalna 
technologia bezprzewodowa może monitorować 
obwód dowolnego budynku w dokładny  
i punktowy sposób.

O CH R O N A W E W N ĄTR Z I  N A ZE W N ĄTR Z

—
Ochrona w każdym aspekcie
Wewnątrz i na zewnątrz budynku

ABB-secure@home zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie 
ochrony i monitorowania – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. 



—
01

—
02

—
03
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Czujnik dymu
Nadmierna obecność dymu w pomieszczeniu 
często może być oznaką pożaru. Optyczny 
czujnik dymu jest w stanie zidentyfikować 
nieprawidłowe stężenie dymu w środowisku  
i zgłasza to zdarzenie do jednostki centralnej 
ABB-secure@home, która z kolei aktywuje 
sygnał ostrzegawczy i jednocześnie wysyła 
alarm na wskazane numery telefonów  
lub powiadamia za pomocą aplikacji  
ABB-free@home®.

Czujnik temperatury
Wykrywacz ciepła zapewnia dokładne 
wykrywanie pożarów, szczególnie w miejscach 
takich jak kotłownie i kuchnie, w których czujniki 
dymu mogą być niewystarczające. Czujnik reaguje 
na zmianę temperatury spowodowaną przez 
ogień i może być używany do sygnalizowania 
temperatury przekraczającej próg 58°C.

Czujnik zalania
Wycieki wody mogą powodować kosztowne 
straty w domu. Czujki zalania natychmiast 
wykrywają obecność wody na podłodze  
i zgłaszają zdarzenie do jednostki centralnej  
ABB-secure@home. Blokuje ona dopływ wody  
za pomocą zaworu elektromagnetycznego  
i wysyła alarm przeciwpowodziowy na wszystkie 
zaprogramowane numery telefonów  
lub powiadamia o tym za pomocą aplikacji  
ABB-free@home®.

—
 Czujniki chroniące przed 
codziennymi zagrożeniami
Włamanie, zalanie, pożar. Takie zagrożenia pojawiają się wtedy,  
gdy najmniej się tego spodziewasz, więc dobrze mieć świadomość,  
że ABB-secure@home pilnuje Twojego bezpieczeństwa  
przez cały czas. 

—
01 Czujnik dymu.
Urządzenie  
jest wyposażone 
w układ optyczny, 
wykrywający obecność 
dymu wewnątrz 
pomieszczenia, 
w którym jest 
zainstalowane,  
i za pomocą 
wewnętrznego sygnału 
wysyła komunikat 
alarmowy do jednostki 
centralnej. Czujnik 
wyposażony jest  
w urządzenia takie jak 
autodiagnostyka  
i kontrola naładowania 
baterii.
—
02 Czujnik temperatury. 
Czujnik posiada funkcję 
wskaźnika alarmu  
na głowicy detektora 
widocznej z każdej 
strony. Może on być 
wyzwalany przy pomocy 
magnesu do celów 
testowych. Każda czujka 
jest wyposażona  
w diodę LED 
stanu alarmu.
—
03 Czujnik zalania.
Wykrywa obecność 
wody i wysyła komunikat 
alarmowy do jednostki 
centralnej. Minimalny 
wykrywalny poziom 
cieczy wynosi 1 mm  
i można go regulować. 
Czujnik jest wyposażony 
w urządzenie 
antysabotażowe, 
autodiagnostykę  
i kontrolę stanu baterii.



Ł AT WOŚĆ I NS TA L AC J I  I  I NTEG R AC J I1 2 A B B - S ECU R E@ H O M E D O M CH R O N I O N Y TO D O M B E ZPI EC ZN Y 1 3

—
Ł AT WOŚĆ I NS TA L AC J I  I  I NTEG R AC J I

System ABB-secure@home jest  
w pełni integrowalny. W dowolnym 
momencie można zainstalować 
czujki – a sam system zamontować 
zarówno na etapie projektowania 
instalacji, jak i po wprowadzeniu się 
domowników.  
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—
Kompleksowa ochrona
Intuicyjna integracja

Wyobraź sobie intuicyjny, najnowocześniejszy system bezpieczeństwa,  
który działa z technologią bezprzewodową i współpracuje z Twoim 
domowym systemem automatyki. Dzięki ABB-secure@home 
wyobraźnia staje się rzeczywistością.

Bez przewodów – bez problemów
ABB-secure@home to zaawansowany system.  
Jest łatwy do instalacji w nowym mieszkaniu,  
a także do integracji w już użytkowanym. 
Technologia bezprzewodowa minimalizuje 
inwazyjność, a przy tym łatwo się ją konfiguruje  
i dostosowuje do indywidualnych potrzeb.

Bezproblemowa integracja
Dzięki połączeniu z ABB-free@home® masz 
dostęp do swojego systemu, gdziekolwiek jesteś. 
Konfiguracja ABB-secure@home jest 
natychmiastowa. Raz zainstalowane i włączone, 
czujniki są automatycznie rozpoznawane przez 
jednostkę centralną. Parametry są w pełni 
konfigurowalne, zgodnie z Twoimi wymaganiami.



868,3 MHz 
dwukierunkowo 
zaszyfrowany, 
zastrzeżony 
protokół  
oraz unikalny 
kod zmienny  
dla wszystkich 
kontroli 
uzbrajania/ 
rozbrajania.

Zintegrowany 
moduł GSM  
do wysyłania 
alarmów  
przez połączenie 
głosowe  
lub SMS.
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—
Nowoczesna technologia
Serce naszego systemu

Procesor i zintegrowany interfejs GSM są sercem ABB-secure@home. 
Technologia ta chroni najcenniejsze dane i siebie przed zewnętrznymi 
manipulacjami i ingerencjami.

Inteligentne połączenie  
– maksimum bezpieczeństwa
Bezprzewodowy system ABB-secure@home 
transmituje i odbiera na 868,3 MHz, dzięki czemu 
jest w stanie rozróżniać i interpretować sygnały  
z absolutną precyzją. Dwukierunkowo szyfrowana 
komunikacja pozwala ograniczyć zużycie energii  
i zapewnia większe bezpieczeństwo podczas 
transmisji, a wszystko to gwarantuje 
opatentowany protokół. Zintegrowana 
technologia CSMA umożliwia optymalizację 
komunikacji w celu uniknięcia zakłóceń. Nadajnik  
i odbiornik alarmowy sprawdzają brak obecności 
pasma, zapewniając nieprzerwaną komunikację.

System, który jest zawsze podłączony
Jednostka centralna ABB-secure@home 
wyposażona jest w zintegrowany interfejs GSM, 
dzięki któremu każdy alarm jest natychmiast 
przekazywany za pośrednictwem połączeń 
głosowych i/lub SMS do wszystkich 
zaprogramowanych numerów telefonów.



—
Stylowe bezpieczeństwo
Jednostka centralna  
ABB-secure@home:  
Elegancka i nowoczesna

—
Kto powiedział, że system 
bezpieczeństwa nie może być 
stylowy? ABB-secure@home  
to połączenie estetyki  
i funkcjonalności. Elegancki  
i nowoczesny design 
odzwierciedla prostotę instalacji 
i użytkowania.

Zintegrowany  
alarm.

Integracja z systemem 
automatyki ABB-free@
home®.

2,2-calowy wyświetlacz, 
dzięki któremu wszystkie 
informacje są na 
wyciągnięcie ręki.

Pojemnościowa  
klawiatura.
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—
Piękne i dopasowane
Zdalne sterowanie
Technologia i design zawsze są w harmonii  
z ABB-secure@home. Każde urządzenie sterujące
zbudowane jest tak, aby samo spojrzenie na nie
sprawiało przyjemność.

Wygoda w Twoich rękach
ABB-secure@home daje Ci moc systemu
antywłamaniowego bezpośrednio do ręki:
dzięki pilotowi z czterema skonfigurowanymi 
klawiszami oraz jednym, który dopasujesz  
do swoich potrzeb.

Pilot, który steruje wszystkim
Małe urządzenie o dużych możliwościach.  
Pilot zdalnego sterowania ABB-secure@home 
pozwala na obsługę systemu antywłamaniowego  
w najprostszy możliwy sposób: za pomocą w pełni
konfigurowalnych pięciu klawiszy i pięciu diod LED. 
Każdy z nich może być skonfigurowany do włączania  
i wyłączania stref przeciwwłamaniowych i funkcji 
specjalnych, takich jak alarm rabunkowy,  
alarm napadowy i alarm pierwszej pomocy.  
Wszystko to zawarte w eleganckim,  
atrakcyjnym opakowaniu.
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01. Autoryzacja

02. Integracja  
z ABB-free@home®

04. Przypisanie  
do obszaru

05. Testowanie06. Gotowe

03. Konfiguracja 
nowego czujnika

Kiedy system jest dobrze zaprojektowany,  
wszystko staje się łatwiejsze, a konfiguracja
ABB-secure@home jest równie łatwa jak instalacja. 
Początkowa konfiguracja to tylko kilka prostych 
kroków i gotowe. Oszczędza cenne
godziny pracy i pomoże Ci zdobyć więcej klientów.

—
01 Autoryzacja.
Po uruchomieniu 
systemu
z jednostki centralnej
zaloguj się jako 
instalator.
—
02. Integracja  
z ABB-free@home®.
Jeśli jednostka centralna
jest podłączona  
do magistrali 
free@home,
możesz łatwo  
ją zintegrować  
w menu systemu.
—
03. Konfiguracja  
nowego czujnika.
Aby zasilić czujnik,
podłącz akumulator.
Jednostka centralna
rejestruje czujnik
automatycznie.
—
04. Przypisanie  
do obszaru.
Wybierz strefę domu,  
w której umieścisz 
czujnik lub utwórz nową, 
do której ma zostać
przypisany.
—
05. Testowanie.
Po zakończeniu 
wstępnej
konfiguracji jednostka
centralna automatycznie
wykonuje test czujnika  
i pokazuje raport, 
abyś mógł sprawdzić, 
czy wszystko
działa poprawnie.
—
06. Gotowe.
Początkowa 
konfiguracja pozwala 
również łatwo dodać 
powiadomienia  
i kontakty instalatora.
Stwórz PIN użytkownika 
i ustal, które strefy może
modyfikować.

—
Ochrona jest łatwa
Programowanie krok po kroku
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—
S WO B O DA W I NTELI G ENTN Y M DO M U

Nie ma poczucia wolności  
bez zapewnienia bezpieczeństwa.
ABB-secure@home gwarantuje 
pełny komfort – mieszkasz tak  
jak chcesz, bez ograniczeń. 
Aby to wrażenie było jeszcze 
silniejsze – system bezpieczeństwa
połączony jest z automatyką
domową, wtedy Twój dom staje się
prawdziwie inteligentny,
w całkowicie bezpieczny sposób.
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ABB-secure@home

Jednostka centralna

ABB-free@home®

System Access Point

Wewnętrzna stacja wideo

Łatwa obsługa
Zawsze wiesz, co dzieje się w domu.  
Dzięki aplikacji możesz w każdej chwili sprawdzić, 
czy wszystkie okna są zamknięte lub też zdalnie 
wyłączyć światła. Nawet gdy jesteś na wakacjach,  
masz swój dom pod kontrolą.

 
ABB-Welcome

—
Komfort dzięki ochronie
Zintegrowany system
System zabezpieczeń mieszkaniowych ABB-secure@home 
jest częścią systemu inteligentnego budynku ABB,  
obok systemu automatyki domowej ABB-free@home®  
oraz systemu domofonowego ABB-Welcome®.
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Łatwa konfiguracja, gotowość do działania
Korzystanie z ABB-free@home®  
jest bardzo łatwe dzięki intuicyjnej obsłudze 
systemu. Bezpłatna aplikacja sprawia,  
że konfigurowanie i używanie go jest tak proste,  
jak surfowanie po internecie.  
Wszystkie ustawienia i korekty można wykonać  
za pomocą dowolnego komputera lub tabletu.

Integracja jest kluczem
Wygoda od pierwszej chwili. Prostota
rozpoczyna się od uruchomienia i trwa  
w codziennym życiu. Dzięki ABB-free@home®

wszystkie funkcje w domu i wokół niego mogą
być zarządzane bardzo łatwo: rolety,
oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja  
i domofon.

—
Wyjątkowa funkcjonalność
Dzięki ABB-free@home® wszystko
jest prostsze niż kiedykolwiek
ABB-secure@home jest w pełni zintegrowany z ABB-free@home®,
flagowym systemem automatyki domowej ABB. Łatwy w instalacji  
oraz programowaniu, pozwala zaoszczędzić cenny czas.

—
01 Możliwość
wizualizacji i uzbrojenia/
rozbrojenia systemu  
z paneli dotykowych,
tabletu, smartfona  
lub komputera.
—
02 Różne poziomy
wizualizacji alarmów
(awarie urządzeń, niski
poziom naładowania
baterii, wtargnięcie)
oraz możliwość
zarejestrowania.

—
01 Wizualizacja uzbrojenia/rozbrojenia alarmu

—
02 Wizualizacja statusu oraz alarmu

I NTEG R AC JA Z A B B - FR EE@ H O M E ®
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ABB-free@home®

ABB-free@home® jest specjalnie dostosowany  
do potrzeb inteligentnych budynków 
mieszkalnych i doskonale nadaje się zarówno  
do nowo budowanych domów,  
jak i remontowanych. Żaluzje, oświetlenie, 
ogrzewanie, klimatyzacja lub komunikacja 
domofonowa – możesz je kontrolować zgodnie  
z indywidualnymi potrzebami. Na przykład,  
aby zmienić oświetlenie, po prostu dotknij ekranu 
tabletu albo smartfona lub użyj prostego 
polecenia głosowego: rolety będą się przesuwać, 
oświetlenie zmieni natężenie.
Możesz używać wszystkich funkcji pojedynczo  
lub łączyć je z innymi. Wystarczy, że określisz typ
i liczbę funkcji, które chcesz inteligentnie
kontrolować. Możesz też zmieniać dodatkowe 
funkcje w późniejszym terminie. 

Panele dotykowe
Panele można konfigurować zgodnie  
z własnymi potrzebami i kontrolować  
wszystkie funkcje w swoim domu z centralnej 
lokalizacji na ścianie. Ekran dotykowy jest łatwy  
i wygodny w obsłudze.

Przełączniki
Klasycznym elementem obsługi jest przełącznik. 
Nowoczesny design ozdabia każdą ścianę,  
a przełączniki charakteryzują się starannym 
wykonaniem i funkcjonalnością. Dostępne są  
w różnych wzorach.

Polecenia głosowe
„Włącz lampę sufitową w salonie”. System 
odpowiada: „W porządku. Światło w salonie 
zostało włączone”. Z pomocą głosu możesz 
sterować wszystkimi funkcjami systemu 
inteligentnego domu. Jest to szczególnie 
praktyczne wtedy, gdy nie chcesz odrywać się  
od swoich zajęć.

Aplikacja w urządzeniu mobilnym
Za pomocą aplikacji uzyskasz dostęp  
do inteligentnego domu z dowolnego  
miejsca. Po prostu zaloguj się do portalu:  
https://eu.mybuildings.abb.com/pl_PL/user/login/, 
a większość funkcji sprawdzisz i skontrolujesz  
za pomocą smartfona lub tabletu przez chmurę.

—
Prosta obsługa
z każdego miejsca

—
ABB-free@home®

Twój dom staje się inteligentny
Niezależnie od tego, czy przenosisz się do nowego miejsca, budujesz nowy dom, 
czy przeprowadzasz remont, system automatyki domowej ABB-free@home® 
pomoże Ci uczynić dom wygodniejszym oraz inteligentniejszym.
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ABB-Welcome
Drzwi wejściowe to brama między dwoma 
światami, oddziela i chroni Twoją przestrzeń 
życiową. System komunikacji domofonowej 
ABB-Welcome stwarza nowe możliwości oraz 
dba o kompleksowe bezpieczeństwo wokół 
Twojego domu. Nieważne, czy chcesz otworzyć 
drzwi, skomunikować się czy włączyć światło 

– ABB-Welcome oferuje wiele rozwiązań, którymi 
można sterować za pomocą panelu na ścianie, 
tabletu lub smartfona. ABB-Welcome jest 
dostępny jako indywidualne rozwiązanie; można 
go jednak łatwo integrować z ABB-free@home® 
lub ABB i-bus® KNX.

—
ABB-Welcome
Ochrona już od wejścia
System domofonowy ABB-Welcome zapewnia bezpieczeństwo. 
Automatyka i komunikacja domowa mogą być używane razem, 
znacząco poprawiając wygodę domowników.

System domofonowy
Bez względu na to, gdzie jesteś, zawsze 
kontrolujesz drzwi wejściowe bezpośrednio  
ze swojego smartfona. Nasz system  
ABB-Welcome oferuje różnorodne i wygodne 
funkcje, z których możesz korzystać  
w połączeniu z automatyką domową.
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Urządzenia systemowe

Ochrona domu Czujniki wewnętrzne

—
01 Jednostka centralna
 ABB-secure@home 
—
02 Pilot zdalnego sterowania
—
03 Wstępnie skonfigurowany  
 pilot zdalnego sterowania
—
04 Zewnętrzne syreny alarmowe 
—
05 Czujnik dymu 
—
06 Czujka ciepła

—
01 

—
02 

—
03

—
04 

—
05

—
08

—
09

—
10

—
11

—
12

—
13

—
06

—
07

—
07 Czujnik zalania 
—
08 Czujnik obwodu magnetycznego 
—
09 Podwójny pasywny   
 czujnik podczerwieni 
—
10 Wewnętrzny pasywny czujnik ruchu 
—
11 Czujnik rolet

—
12 Magnetyczny czujnik obwodu  
 podtynkowy/natynkowy 
—
13 Czujnik otwarcia bramy

Czujniki zewnętrzne

—
14

—
15

—
16

—
17

—
14 Zewnętrzny, podwójny
 pasywny czujnik ruchu IR 
—
15 Zewnętrzny, pasywny
 czujnik ruchu IR 
—
16 Zewnętrzny, podwójny
 pasywny czujnik ruchu IR 
—
17 Zewnętrzny, podwójny pasywny
 czujnik ruchu wysokościowego

—
Swoboda planowania
Gama produktów
ABB-secure@home posiada wszystkie narzędzia, aby pracować zgodnie  
z Twoimi oczekiwaniami. Cała gama naszych produktów została stworzona po to, 
żeby sprostać wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa Twojego domu.
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Jednostka centralna ABB-secure@home
Centralna jednostka jest sercem systemu ABB-secure@home. Jest zgodna z normą  
EN 50131-1 klasa 2 klasa I. Komunikuje się z innymi urządzeniami systemowymi opartymi  
na częstotliwości radiowej za pośrednictwem protokołu dwukierunkowego i udostępnia 
następujące funkcje:
Zarządzanie bezpieczeństwem i urządzeniami systemowymi w domu.
Powiadomienie o alarmie za pomocą wiadomości głosowych lub SMS  
na zaprogramowane numery telefonów.
Integracja z ABB-free@home® dla pełnego funkcjonowania inteligentnego domu  
z systemami bezpieczeństwa i automatyki domowej. 

Jednostka centralna została wyposażona w zapasowy akumulator, który wskazuje awarię 
zasilania i umożliwia jego późniejsze odzyskiwanie. Za pośrednictwem zintegrowanego 
urządzenia GSM może wysyłać alarmy zarówno w formie połączenia głosowego,  
jak i wiadomości SMS na maksymalnie dwanaście numerów telefonicznych. Ponadto moduł 
GSM umożliwia odbieranie poleceń z telefonów za pośrednictwem wiadomości SMS. 

Dla każdego otrzymanego polecenia centrala wysyła komunikat potwierdzający jego 
wykonanie. Wbudowana klawiatura i wyświetlacz umożliwiają pracę w prosty i intuicyjny 
sposób. Wyświetla status i alarmy, aby weryfikować, sprawdzać i programować wszystkie 
kontrolowane urządzenia. Jednostka centralna ma zintegrowaną syrenę alarmową, 
wewnętrzny oraz wbudowany mikrofon i jest w stanie zarządzać główną historią  
250 wydarzeń i drugą ze 128 zdarzeniami.

Wszystkie urządzenia komunikują się bezprzewodowo, korzystając z pasma częstotliwości 
radiowej 868,3 MHz. Każde urządzenie ma unikalny adres i jest kontrolowane przez jednostkę 
centralną, która natychmiast powiadamia o próbach manipulacji lub niskim poziomie 
naładowania baterii.

Aby zapewnić maksymalną niezawodność, jednostka centralna stale wykrywa i zgłasza 
natychmiast każdą próbę zakłócenia częstotliwości komunikacji. Można używać 
wzmacniaczy.

—
Gama produktów
Jednostka centralna

Typ Max. liczba urządzeń Max. liczba stref

Antywłamaniowy Czujniki obecności, rolet,  
drzwi i okien

64 7

Zabezpieczenie domu Czujniki zalania, dymu, ciepła 64 1 aktywna 24 h

Sygnalizacja Syreny alarmowe zewnętrzne 4 -

Sterowanie Piloty, elementy obsługi 16 -

Inne Wzmacniacz, moduł interfejsu 4 -

Opis GSM ABB-free@home® Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Jednostka Szkło białe SAS-W1.1E 2CSY233921R003 1

Jednostka Szkło białe SAS-W2.1E 2CSY245181R004 1

Jednostka Szkło czarne SAS-W1.1F 2CSY233541R003 1

Jednostka Szkło czarne SAS-W2.1F 2CSY255461R004 1

Baterie zapasowe

Akumulator Ni-Mh, 6 V, 1600 mAh SBA-W1.1 2CSY255111R0801 1

Tryb Użytkownik Powiadomienia

Tryb powiadomień W domu/biurze/pomieszczeniu Powiadomienie (np. SMS), wewnętrzny alarm  
(np. syrena)

Tryb domowy W domu/biurze/pomieszczeniu Tylko wewnętrzny alarm (np. syrena)

Tryb nieobecności Nieobecny Wszystkie możliwe powiadomienia

Jednostka centralna może zarządzać maksymalnie ośmioma strefami bezpieczeństwa 
ustawionymi jako typ antywłamaniowy (uzbrojony/rozbrojony), jedną strefą bezpieczeństwa 
ustawioną jako alarm techniczny (zawsze włączona) i jedną strefą przeznaczoną dla urządzeń 
systemowych. Każda strefa systemu antykradzieżowego może być aktywowana w trzech 
różnych trybach:

Jednostka centralna obsługuje dwa rodzaje połączenia USB:
• 1 wejście USB typu A do zgrywania oprogramowania dla jednostki centralnej na pendrive'a.
• 1 wejście USB typu B do połączenia jednostki centralnej z komputerem.

Parametry elektryczne:
• Zasilanie: 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz
• Max. napięcie: 45 mA
• Zapasowe zasilanie: akumulator  

Ni-Mh, 6 V, 1.600 mAh
 
Wymiary:
• 273 x 188 x 48 mm 

Warunki pracy:
• Klasa środowiska: I (wewnętrzny)
• Temperatura pracy: -5°C do +45°C
• Wilgotność względna: 75% średnia, 

bez kondensacji, 90% szczytowa
• Montaż: natynkowy

Transmisja danych:
• Urządzenia systemu: dwukierunkowa 

transmisja FM 868,3 MHz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Tylko dla modeli GSM:

 − Dwuzakresowy moduł GSM/UMTS 
moduł 900 MHz/1.800 MHz

 − Wewnętrzna antena
• Łącze szeregowe: RS485 interfejs, 

3-przewodowy
• ABB-free@home® 2-przewodowa 

magistrala 
Pozostałe parametry:
• Podświetlany wyświetlacz LCD  

128 x 64 pikseli
• Syrena zewnętrzna: 95 dB na 1 m
• Zabezpieczenie: przeciwsabotażowe, 

przeciw wyłączeniu

Dwukierunkowy

Wewnętrzny

Praca w trybie 
akumulatorów  
– 30 godzin

Bezpośrednie 
zasilanie  
przez 230 V

Do 8 stref

Zintegrowana 
syrena 
alarmowa  
– 95 dB na 1 m

Pojemnościowa 
klawiatura 
dotykowa

Połączenie USB

Połączenie  
z komputerem

Parametry systemu
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Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania to urządzenie mobilne, którym można obsługiwać system 
antywłamaniowy w najprostszy sposób. Posiada on pięć numerycznych przycisków. 
Wszystkie klucze są w pełni konfigurowalne; każdemu z nich można przypisać aktywację  
lub dezaktywację funkcji dla stref przeciwwłamaniowych, tj. funkcje specjalne, takie jak 
alarm antykradzieżowy, alarm napadowy i alarm pierwszej pomocy. Pilot zawiera pięć  
w pełni konfigurowalnych diod LED; jedną z nich jest dioda serwisowa, która wskazuje stan 
zasilania i komunikacji z jednostką centralną zdalnego sterowania, a cztery służą  
do resetowania stanu aktywacji (czerwona dioda LED świeci się) lub dezaktywacji  
(zielona dioda LED włączona) różnych stref systemowych. Konfiguracja klucza i diody LED, 
która może być różna dla każdego pilota, odbywa się podczas instalacji/programowania  
za pomocą określonych funkcji dostępnych w centrali alarmowej.

Wstępnie skonfigurowany pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania to urządzenie mobilne, którym można obsługiwać system 
antywłamaniowy w najprostszy sposób. Posiada on pięć przycisków z różnymi symbolami. 
Jeden klawisz można swobodnie konfigurować, a pozostałe cztery klawisze mają wstępnie 
skonfigurowane następujące funkcje: uzbrajanie zewnętrzne, uzbrajanie wewnętrzne, 
rozbrajanie i alarm napadowy. Pilot składa się z pięciu diod LED: jedna to dioda serwisowa 
informująca o poziomie naładowania baterii i statusie komunikacji z centralą; pozostałe 
cztery diody LED są używane jako informacja zwrotna dotycząca uzbrojenia (czerwona 
dioda LED) lub rozbrojenia (zielona dioda LED) stanu różnych stref systemowych. 
Wszystkie diody LED migają na żółto przez 2 sekundy, jeśli coś przeszkadza  
w prawidłowym uzbrajaniu/rozbrajaniu systemu (np. otwarte okno). Konfiguracja wolnego 
klucza, która może być inna dla każdego pilota zdalnego sterowania, jest wykonywana 
podczas instalacji/programowania poprzez konkretne funkcje dostępne w jednostce 
centralnej.

—
Gama produktów
Urządzenia sterujące

• Zasilanie: 1 bateria litowa CR2032, 3 V,  
220 mAh

• Żywotność baterii: 5 lat
• Stopień ochrony: IP32
• Temperatura pracy: -5°C do +55°C

• Zasilanie: 1 bateria litowa CR2032, 3 V,  
220 mAh

• Żywotność baterii: 5 lat
• Stopień ochrony: IP32
• Temperatura pracy: -5°C do +55°C

• Wilgotność względna: max. 93%
• Środowisko: wewnątrz/zewnątrz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 200 m
• Sygnalizacja stanu: 5 diod LED
• Wymiary: 40 x 78 x 10 mm

• Wilgotność względna: max. 93%
• Środowisko: wewnątrz/zewnątrz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 200 m
• Sygnalizacja stanu: 5 diod LED
• Wymiary: 40 x 78 x 10 mm

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Pilot zdalnego sterowania Szkło czarne SAD-W2.1F 2CSY251641R0306 1

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Pilot zdalnego sterowania Szkło czarne SAD-W1.1F 2CSY202821R0305 1

G A M A PR O D U K TÓW

Dwukierunkowy

Żywotność 
baterii – 5 lat

Dwukierunkowy

Żywotność 
baterii – 5 lat

Kontaktron
Kontroluje drzwi i okna, wykrywając ich otwarcie lub zamknięcie przez wewnętrzny 
kontaktron i zewnętrzny magnes. Zawiera dodatkowe wejście do podłączenia 
przewodowych, konwencjonalnych czujników. To urządzenie komunikuje się dwukierunkowo 
z jednostką centralną, która nadzoruje je w programowanych interwałach (domyślnie  
co 15 minut); może być zaprogramowane w czasie rzeczywistym lub w trybie opóźnionym  
(z programowanym opóźnieniem od 0 do 90 s, które może być różne dla wejścia i wyjścia). 
Podczas instalacji/programowania możliwe jest skonfigurowanie wszystkich parametrów 
urządzenia za pomocą określonych funkcji dostępnych w jednostce alarmowej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Gwarantowane 30 dni pracy przy 

sygnalizacji słabej baterii
• Żywotność baterii: 5 lat przy średniej 

intensywności użytkowania
• Stopień ochrony: IP30
• Wymiary: czujnik 31 x 106 x 35 mm,  

magnes 8 x 56 x 10 mm
• Kolor: biały lub brązowy
• Temperatura pracy: -5°C do +45°C

• Wilgotność względna: max. 93%
• Środowisko: wewnątrz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Sygnalizacja stanu: 1 dioda LED
• Montaż: dowolny
• Certyfikaty: zgodne z EN 50131-1  

oraz EN 50131-2-6s

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Uniwersalny czujnik obwodu Biały SMC-W1.1A 2CSY255791R0104 1

Uniwersalny czujnik obwodu Brązowy SMC-W1.1D 2CSY255731R0104 1

Zapasowa bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Czujnik otwarcia bramy
To urządzenie sygnalizuje otwarcie bram górnych lub przesuwnych. Musi być podłączone  
do czujnika kontaktronowego (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D) lub do czujki ruchu IR
(kody typu: SMD-W2.1A lub SMD-W2.1D) i w tym celu jest jest wyposażone w 1,2-metrowy 
przewód przyłączeniowy. Czujnik wykonany jest z aluminium o wysokiej odporności. 
Minimalna odległość mocowania wynosi 20 mm od materiałów żelaznych i 25 mm  
od materiałów nieżelaznych.

• Stopień ochrony: IP66
• Wymiary: 140 x 15,5 x 42 mm (część stała)  

86 x 25 x 32 mm (część ruchoma)

• Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik otwarcia bramy - SMC-W2.1 2CSY255341R0602 1

—
Gama produktów
Czujniki wewnętrzne

Żywotność
baterii – 5 lat

Wewnętrzny

Dwukierunkowy
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Czujnik rolet
Urządzenie wykrywa podnoszenie rolet poprzez ruch linki. Wykonane jest z materiału
termoplastycznego; lina ma 3,5 m długości. Musi być podłączone do czujnika
kontaktronowego z obwodowym magnesem (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D).

• Stopień ochrony: IP40
• Wymiary: 100 x 77 x 15 mm

• Waga: 280 g
• Temperatura pracy: -25°C do +70°C

• Waga: 40 g
• Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik rolet Biały SLM-W1.1 2CSY255001R0603 1

Kontaktron podtynkowy/natynkowy
Urządzenie monitoruje otwarcie okien i drzwi. Opcje instalacji: 

Musi być podłączony do czujnika kontaktronowego (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D)
lub do czujki ruchu IR (kody typu: SMD-W2.1A lub SMD-W2.1D) i w tym celu jest wyposażony 
w 1,2-metrowy kabel połączeniowy. Wykonany jest z aluminium o wysokiej odporności. 
Minimalna odległość mocowania wynosi 20 mm od materiałów żelaznych i 25 mm  
od materiałów nieżelaznych.

• Stopień ochrony: IP66
• Wymiary: 45 x 16,5 x 15 mm

• Podtynkowo, montowane  
w otworach o średnicy 8 mm

• Natynkowo, przy pomocy plastikowych 
adapterów (załączone do urządzenia)

• Waga: 50 g
• Temperatura pracy: -25°C do +70°C

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Magnetyczny czujnik obwodu Biały SMC-W3.1A 2CSY295241R0606 1

Magnetyczny czujnik obwodu Brązowy SMC-W3.1D 2CSY295201R0606 1

Wstrząsowy czujnik bezwładnościowy
To urządzenie wykrywa możliwy wstrząs występujący na drzwiach, oknach lub powierzchni,
na której jest zainstalowany. Wyposażony w 2-metrowy kabel połączeniowy, musi być
podłączony do czujnika kontaktronu obwodowego (kody typu: SMC-W1.1A lub SMC-W1.1D).
Montaż: drzwi/okno/inne powierzchnie za pomocą śrub lub dwustronnej taśmy klejącej.

• Stopień ochrony: IP54
• Wymiary: 33 x 32,7 x 23,7 mm

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik wstrząsowy Biały SGB-W1.1A 2CSY255871R0604 1

G A M A PR O D U K TÓW

—
Gama produktów
Czujniki wewnętrzne

Podwójny pasywny czujnik podczerwieni
Podwójny pasywny czujnik podczerwieni chroni drzwi i/lub okna. Urządzenie jest 
wyposażone w dodatkowe wejście (można je wyłączyć, pozostawiając tylko aktywny tryb 
IR), służące do podłączenia zewnętrznego, przewodowego kontaktu magnetycznego  
(z antysabotażem). Czujka zapewnia funkcję antymaskowania (można ją wyłączyć).  
To urządzenie jest nadzorowane przez jednostkę centralną w programowalnych odstępach 
czasu (domyślnie co 15 minut); może być zaprogramowane w czasie rzeczywistym  
lub w trybie opóźnionym (z programowanym opóźnieniem od 0 do 90 s, które może być 
różne dla wejścia i wyjścia). Podczas instalacji programowania można zmienić interwał 
nadzoru za pomocą określonych funkcji dostępnych w jednostce centralnej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Gwarantowane 30 dni pracy przy  

sygnalizacji słabej baterii
• Żywotność baterii: 4 lata
• Stopień ochrony: IP34
• Wymiary: 220 x 38 x 32 mm
• Temperatura pracy: -20°C do +55°C
• Wilgotność względna: max. 93%

• Środowisko: wnętrze
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Sygnał: 1 dioda LED czerwona
• Czujniki: 2 sensory IR z soczewkami 

Fresnela
• Montaż: dowolny
• Zabezpieczenie: antymanipulacyjne, 

antysabotażowe

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik Biały SMD-W2.1A 2CSY235871R0103 1

Czujnik Brązowy SMD-W2.1D 2CSY200091R0103 1

Bateria zapasowa 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Żywotność
baterii – 4 lata

Wewnętrzny

Dwukierunkowy

0 m

Typowa instalacja między oknem a żaluzją

Montaż boczny dla dużych otworów z dwoma 
przeciwległymi urządzeniami

2 m

1 m

Kąt 34°Maksymalna szerokość: 50 cm0 m

2 m

0 m

1,5 m

1 m

Maksymalna szerokość otworu: 3 mMaksymalna szerokość otworu: 3 m0 m

2 m

0 m 0 m

0 m

1,5 m

0 m

Zasięg

2 m
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Wewnętrzny pasywny czujnik ruchu IR
Wewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni sygnalizuje obecność intruzów w kontrolowanym
obszarze. Urządzenie jest wyposażone w czujnik podczerwieni z soczewką Fresnela  
i domyślnie działa z szerokim zakresem (kąt 90° i odległość 11 m). Możliwa jest inna 
konfiguracja wewnętrzna – do pracy z dalekim zasięgiem (kąt 10° i odległość 17 m).  
To urządzenie komunikuje się dwukierunkowo z jednostką centralną, która go nadzoruje  
w programowalnych odstępach czasu (domyślnie co 15 minut); może być zaprogramowane  
w czasie rzeczywistym lub w trybie opóźnionym (z programowanym opóźnieniem  
od 0 do 90 s, które może być różne dla wejścia i wyjścia). Parametry te można skonfigurować 
podczas instalacji/programowania za pomocą określonych funkcji dostępnych w jednostce 
centralnej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Żywotność baterii: 4 lata
• Stopień ochrony: IP30
• Temperatura pracy: -5°C do +45°C
• Wilgotność względna: max. 95%
• Środowisko: wewnątrz

• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Czujniki: 2 sensory IR z soczewkami  

Fresnela
• Sygnalizacja: 1 dioda LED
• Zabezpieczenie: antysabotażowe
• Wymiary: 70 x 114 x 128 mm

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik Biały SMD-W1.1A 2CSY255701R0105 1

Zapasowa bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Złącze do montażu Biały SIM-W2.1A 2CSY255101R0607 1

G A M A PR O D U K TÓW

Żywotność
baterii – 4 lata

Wewnętrzny

Dwukierunkowy

—
Gama produktów
Czujniki wewnętrzne

Zewnętrzne syreny alarmowe
Syrena alarmowa zewnętrzna to dwukierunkowe urządzenie z własnym zasilaniem, 
które może emitować dźwięki akustyczne i świetlne. Syrena alarmowa jest instalowana  
na zewnątrznej ścianie i wyposażona w zabezpieczenie przed otwarciem, usunięciem, 
perforacją i wstrząsami. Parametry pracy syreny są programowalne (rodzaj odtwarzanego 
dźwięku, czas trwania, poziomy dźwięku, diody LED itd.).

• Zasilanie: zestaw baterii LR20 7,5 V 
(5 baterii typu „D”x 1,5 V), 12 Ah

• Gwarantowane 30 dni pracy  
przy sygnalizacji słabej baterii

• Żywotność baterii: 3 lata
• Stopień ochrony: IP55
• Kolor: biały/srebrny/antracyt
• Temperatura pracy: -20°C do +55°C
• Wilgotność względna: max. 93%
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m

• Sygnalizacja: 1 syrena alarmowa  
100 dBA do 3 m, 1 x 8-LED lampka

• Montaż: dowolny
• Zabezpieczenie: antysabotażowe  

oraz antykradzieżowe
• Certyfikaty: zgodne  

z EN 50131-1 oraz EN 50131-4
• Środowisko: III, poziom 

bezpieczeństwa: 2
• Wymiary: 210 x 330 x 155 mm

—
Gama produktów
Urządzenia alarmujące

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Syrena alarmowa Biały SSD-W1.1A 2CSY277631R0502 1

Syrena alarmowa Srebrny SSD-W1.1C 2CSY296961R0502 1

Syrena alarmowa Antracyt SSD-W1.1B 2CSY229751R0502 1

Zestaw baterii LR20 7,5 V, 12 Ah - SBA-W3.1 2CSY254991R0803 1

Zewnętrzny

Żywotność
baterii – 3 lata

Dwukierunkowy

11 m
10 m

5 m

0 m

5 m 5 m0 m

Zasięg

15 m

10 m

5 m

0 m

1,5 m0 m

17 m

1,5 m

Widok z góry Widok z góry

2,4 m

0 m 5 m 15 m10 m 17 m

2,4 m

0 m 5 m 11 m
Widok boczny

Widok boczny

Brak reakcji
Tylko górna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Tylko dolna czujka jest aktywowana

Alarm
Obie czujki są aktywowane
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—
Gama produktów
Czujniki zewnętrzne

Zewnętrzny pasywny czujnik ruchu IR
Montaż na ścianie lub słupie. Urządzenie integruje dwa detektory podczerwieni – górny jest
stały, dolny jest regulowany pionowo w pięciu pozycjach (przy średnim zasięgu pokrycia  
2,5, 3,5, 6, 8,5 i 12 m). Alarm jest wyzwalany tylko wtedy, gdy oba czujniki wykryją obecność 
intruzów; ten tryb pracy sprawia, że urządzenie jest odpowiednie do unikania fałszywych 
sygnałów wywołanych np. przez zwierzęta domowe. Poziomy obszar wykrywania wynosi 90°. 
Można go obracać pod sześcioma kątami. Czujka zapewnia funkcję antymaskingu (można 
wyłączyć). To urządzenie komunikuje się dwukierunkowo z centralną jednostką, która je 
nadzoruje poprzez programowalne interwały (domyślnie co 15 minut); może być 
zaprogramowane w czasie rzeczywistym lub w trybie opóźnionym (z programowanym 
opóźnieniem od 0 do 90 s, które może być różne dla wejścia i wyjścia). Podczas instalacji/ 
programowania możliwe jest skonfigurowanie tych parametrów za pomocą określonych 
funkcji dostępnych w jednostce alarmowej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Żywotność baterii: 4 lata
• Stopień ochrony: IP55
• Temperatura pracy: -15°C do +55°C
• Wilgotność względna: max. 93%
• Środowisko: zewnątrz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m

• Czujniki: dwa sensory IR
• Programowanie: 2 przełączniki DIP  

(z 3 oraz 6 przyciskami)
• Sygnalizacja: 1 dioda LED
• Zabezpieczenie: antysabotażowe
• Wymiary: 71 x 186 x 105 mm

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Zewnętrzny czujnik ruchu IR Biały SMD-W3.1A 2CSY255211R0201 1

Bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

G A M A PR O D U K TÓW

Zewnętrzny

Żywotność
baterii – 4 lata

Dwukierunkowy

Zasięg

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

Ustawienie czujnika 3 (6 m średniego zasięgu)

Ustawienie czujnika 4 (3,5 m średniego zasięgu)

Ustawienie czujnika 5 (2,5 m średniego zasięgu)

Ustawienie czujnika 1 (12 m średniego zasięgu)

Ustawienie czujnika 2 (8,5 m średniego zasięgu)

12 m

10 m

5 m

0 m

10 m 5 m 10 m5 m0 m

A B C E F G

12 m 12 m

Brak reakcji
Tylko górna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Tylko dolna czujka jest aktywowana

Alarm
Obie czujki są aktywowane

Ustawienie D

Zewnętrzny, podwójny pasywny czujnik ruchu IR
Urządzenie jest instalowane na ścianie i umożliwia zewnętrzną kontrolę budynku. Wewnątrz
urządzenia są cztery detektory podczerwieni, po dwa na stronę; oba czujniki po jednej stronie, 
połączone, można ustawić poziomo na 0° lub 3°. W kierunku pionowym, dla każdej strony, 
górny czujnik jest ustalony, z kolei dolny jest regulowany do jednej z czterech pozycji
(odległość wykrywania wynosi 2, 5, 8 i 12 m). Alarm jest uruchamiany tylko wtedy, gdy oba
czujniki, nawet po jednej stronie, wykryją obecność intruzów; ten tryb pracy sprawia,  
że urządzenie jest szczególnie odpowiednie do unikania fałszywych sygnałów wywołanych  
np. obecnością zwierząt domowych. Komunikuje się dwukierunkowo z centralną jednostką  
w programowanych odstępach czasu (domyślnie co 15 minut); może być zaprogramowany  
w czasie rzeczywistym lub w trybie opóźnionym (z programowanym opóźnieniem od 0 do 90 s, 
które może być różne dla wejścia i wyjścia). Podczas instalacji/programowania można 
skonfigurować parametry za pomocą określonych funkcji dostępnych w jednostce alarmowej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Żywotność baterii: 4 lata
• Stopień ochrony: IP55
• Środowisko: zewnątrz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Czujniki: 4 sensory

• Programowanie: przełącznik
• Sygnalizacja: 2 diody LED
• Zabezpieczenie: antysabotażowe  

oraz antykradzieżowe
• Wymiary: 56 x 235 x 128 mm
• Temperatura pracy: -15°C do +55°C
• Wilgotność względna: max. 93%

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Podwójny pasywny czujnik ruchu IR Biały SMD-W4.1A 2CSY254971R0202 1

Bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Zewnętrzny

Żywotność
baterii – 4 lata

Dwukierunkowy

5 m

0 m

10 m 5 m 10 m5 m0 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

Zasięg

Ustawienie B (8 m średniego zasięgu)

5 m12 m 10 m

1 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

Ustawienie A (12 m średniego zasięgu)

5 m12 m 10 m

1 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

Ustawienie D (2 m średniego zasięgu)

5 m12 m 10 m

1 m

1 m

0 m 5 m 12 m10 m

Ustawienie C (5 m średniego zasięgu)

5 m12 m 10 m

1 m

12 m

Można regulować w poziomie do 0° lub 3°

Brak reakcji
Tylko górna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Tylko dolna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Obie czujki są aktywowane
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Kompaktowy, podwójny pasywny czujnik ruchu IR
Kompaktowe urządzenie do montażu na ścianie pozwala na kontrolę zewnętrznego obwodu
budynku oraz ochronę drzwi i okien. Obszar wykrywania (kąt wykrywania 5°) można
regulować – długość od 2 lub 5 m. Urządzenie jest wyposażone w dwa detektory
podczerwieni, z których jeden jest regulowany. Alarm jest wyzwalany tylko wtedy,  
gdy oba czujniki wykryją obecność intruzów; ten tryb pracy sprawia, że urządzenie jest 
szczególnie odpowiednie do unikania fałszywych sygnałów wywołanych np. przez zwierzęta 
domowe. Detektor zapewnia funkcję antymaskingu. To urządzenie komunikuje się 
dwukierunkowo z jednostką centralną, która nadzoruje je w programowalnych odstępach 
czasu (domyślnie co 15 minut); może być zaprogramowane w czasie rzeczywistym  
lub w trybie opóźnionym (z programowanym opóźnieniem od 0 do 90 s, które może być 
różne dla wejścia i wyjścia). Podczas instalacji/programowania można skonfigurować  
te parametry za pomocą określonych dostępnych funkcji w jednostce alarmowej.

—
Gama produktów
Czujniki zewnętrzne

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Żywotność baterii: 3 lata
• Stopień ochrony: IP55
• Wymiary: 35 x 155 x 85 mm
• Temperatura pracy: -15°C do +55°C

• Wilgotność względna: max. 93%
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Czujniki: 2 sensory IR
• Programowanie: 1 przełącznik 6-krotny
• Sygnalizacja: 1 dioda LED
• Zabezpieczenie: antysabotażowe  

oraz antykradzieżowe

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Kompaktowy podwójny
pasywny czujnik ruchu IR

Biały SMD-W5.1A 2CSY254981R0203 1

Bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

G A M A PR O D U K TÓW

Zewnętrzny

Żywotność
baterii – 3 lata

Dwukierunkowy

Zewnętrzny, podwójny pasywny czujnik ruchu
Produkt, który ma być zainstalowany na ścianie na wysokości 2,5-3 m, umożliwia kontrolę
zewnętrznych obszarów budynku. Poprzez dwa detektory podczerwieni urządzenie 
sygnalizuje obecność intruzów, unikając fałszywych alarmów. Czujka zapewnia funkcję 
antymaskingu (można ją wyłączyć). To urządzenie komunikuje się dwukierunkowo  
z jednostką centralną, która je nadzoruje w programowalnych odstępach czasu (domyślnie 
co 15 minut); może być zaprogramowane w czasie rzeczywistym lub w trybie opóźnionym  
(z programowanym opóźnieniem od 0 do 90 s, które może być różne dla wejścia i wyjścia). 
Podczas instalacji/programowania można zmienić interwał nadzoru za pomocą określonych 
funkcji dostępnych w jednostce alarmowej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Żywotność baterii: 3 lata
• Gwarantowane 30 dni pracy przy  

sygnalizacji słabej baterii
• Stopień ochrony: IP55
• Temperatura pracy: -20°C do +60°C
• Wilgotność względna: max. 95%
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m

• Czujniki: 2 sensory IR
• Programowanie: 1 przełącznik 6-krotny  

oraz 2 ustawienia czułości
• Sygnalizacja: 1 dioda LED
• Zabezpieczenie: antysabotażowe
• Wymiary: czujnik ze złączem 

99 x 205 x 266 mm,  
bez złącza 92 x 198 x 148 mm

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Zewnętrzny podwójny pasywny czujnik ruchu Biały SMD-W6.1A 2CSY255311R0204 1

Bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Zewnętrzny

Żywotność
baterii – 3 lata

Dwukierunkowy

Zasięg

3 m

0 m 5 m 12 m10 m

2,5 m

0 m 5 m 12 m10 m

Wymagana zmiana nachylenia

12 m

10 m

5 m

0 m

8 m 5 m

8 m

5 m0 m

Możliwość częściowego zamaskowania czujnika za pomocą
dostarczonych pełnowymiarowych uszczelek,  
w celu uniknięcia fałszywych alarmów

Brak reakcji
Tylko górna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Tylko dolna czujka jest aktywowana

Alarm
Obie czujki są aktywowane

5 m

0 m

5 m 5 m

Możliwość obrotu o 95° w każdą stronę (co 5°)

1,2 m

0 m 5 m

5 m zasięgu

3 m zasięgu

Zasięg

1,2 m

0 m 5 m

Brak reakcji
Tylko górna czujka jest aktywowana

Brak reakcji
Tylko dolna czujka jest aktywowana

Alarm
Obie czujki są aktywowane
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—
Gama produktów
Ochrona domu

Max. wysokość (6 m)

Max. wysokość (6 m)

Pokrywa obszar (promień 7,5 m)

Pokrywa obszar (promień 7,5 m)

< 6 m

< 6 m

promień 7,5 m

promień 7,5 m

Czujnik dymu
Wyposażony w optyczny system detekcji. Urządzenie sygnalizuje obecność dymu  
w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane, przez wewnętrzny brzęczyk (85 dB przy 3 m)  
i komunikat alarmowy do jednostki centralnej. Jest wyposażone w diodę LED alarmu  
i kontroli naładowania akumulatora. Wewnątrz musi znajdować się karta interfejsu  
(typ kodu: STD-W1.1). Czujnik posiada przycisk testu i dezaktywacji sygnału dźwiękowego,  
a także dwukierunkową komunikację z jednostką centralną, która nadzoruje je  
za pomocą programowalnych interwałów (zwykle co 15 minut).  
Podczas instalacji/programowania można zmienić interwał nadzoru za pomocą określonych 
funkcji dostępnych w jednostce centralnej.

Czujnik ciepła
Urządzenie uruchamia się, gdy przekroczona zostanie temperatura 58°C. Aktywuje
wewnętrzny sygnał dźwiękowy (85 dB przy 3 m) i diodę LED alarmu, wysyłając komunikat  
do centrali. Karta interfejsu (kod typu: STD-W1.1) musi być zainstalowana w środku.  
Czujka jest wyposażona w zintegrowaną baterię litową o minimalnym okresie użytkowania
wynoszącym 10 lat oraz przycisk do testowania i dezaktywacji sygnału akustycznego.
Urządzenie posiada dwukierunkową komunikację z jednostką centralną, która nadzoruje je  
za pomocą programowalnego interwału (zwykle co 15 minut).  
Podczas instalacji/programowania można zmienić interwał nadzoru za pomocą określonych 
funkcji dostępnych w jednostce centralnej.

• Zasilanie: bateria litowa
• Żywotność baterii: 10 lat
• Wymiary: 120 x 47,5 mm 

• Zasilanie: bateria litowa 3 V
• Żywotność baterii: 10 lat
• Wymiary: 120 x 55 mm
• Kolor: biały

• Sygnalizacja: alarm (LED i dźwiękowy),  
bateria (LED)

• Montaż: na suficie

• Środowisko: wewnątrz
• Sygnalizacja: dźwiękowa, 85 dB przy 3 m, 

1 dioda LED – sygnalizacja słabej baterii
• Montaż: na suficie

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik ciepła Biały 6835/01-84-500 2CKA006800A2723 1

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik dymu Biały 6833/01-84-500 2CKA006800A2721 1

G A M A PR O D U K TÓW

Żywotność
baterii – 10 lat

Wewnętrzny

Dwukierunkowy

Żywotność
baterii – 10 lat

Wewnętrzny

Dwukierunkowy

Bezprzewodowy moduł interfejsu ABB-secure@home do czujnika dymu Busch-Smoke
Urządzenie jest wymagane do połączenia czujników dymu (numer zamówienia: 
2CKA006800A2721) lub ciepła (numer zamówienia: 2CKA006800A2723) z jednostką centralną. 
Moduł jest wyposażony w zintegrowaną baterię litową o minimalnym okresie eksploatacji
wynoszącym 10 lat. Urządzenie posiada dwukierunkową komunikację z centralną
jednostką, która nadzoruje je z programowanym interwałem (zwykle co 15 minut). Podczas
instalacji/programowania można zmienić interwał nadzoru za pomocą określonych funkcji
dostępnych w jednostce centralnej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V
• Żywotność baterii: 10 lat
• Montaż: w czujniku dymu/ciepła

• Komunikacja: transmisja FM 868,3 MHz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m

Czujnik zalania
Wykrywa obecność wody i wysyła komunikat alarmowy do jednostki centralnej.  
Minimalny wykrywalny poziom cieczy wynosi 1 mm i można go ustawić na wyższym 
poziomie. Czujnik jest wyposażony w urządzenie zapobiegające naruszeniu  
(uszkodzenie lub usunięcie), autodiagnostykę i kontrolę naładowania baterii.  
Składa się z modułu interfejsu i sondy wykrywania wody. Urządzenie posiada 
dwukierunkową komunikację z jednostką centralną, która nadzoruje je z programowanym 
interwałem (zwykle co 15 minut). Podczas instalacji/programowania można zmienić interwał 
nadzoru za pomocą określonych funkcji dostępnych w jednostce centralnej.

• Zasilanie: bateria litowa 3 V, 1.4 Ah
• Żywotność baterii: 3 lata
• Kolor: biały
• Temperatura pracy: 0°C do +55°C
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m

• Sygnalizacja: 1 dioda alarmowa LED
• Wymiary: interfejs: 30 x 36 x 103 mm, 

czujnik: 40 x 44 x 23 mm
• Połączenie: kabel 5 m
• Montaż: na ścianie

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Czujnik zalania Biały STD-W5.1A 2CSY255191R0705 1

Bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Moduł interfejsu - STD-W1.1 2CSY254961R0701 1

Żywotność
baterii – 10 lat

Wewnętrzny

Dwukierunkowy

Żywotność
baterii – 3 lata

Wewnętrzny

Dwukierunkowy
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Gama produktów
Akcesoria

Akumulator Ni-Mh, 6 V, 1.6 AH
Dedykowany akumulator do jednostki centralnej. Jest doładowywany, dlatego zwykle  
nie wymaga wymiany. Gdy wydajność baterii znacznie spadnie, może to oznaczać,  
że bateria się wyczerpała i konieczna jest jej wymiana.

Bateria 3 V, 1.4 Ah
Baterie litowe są używane przez wszystkie czujniki bezpieczeństwa ABB-secure@home.

Zestaw baterii LR20, 7,5 V, 12 Ah
Dedykowany zestaw baterii do syreny alarmowej zewnętrznej.

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Zestaw baterii LR20, 7,5 V, 12 Ah - SBA-W3.1 2CSY254991R0803 1

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Bateria 3 V, 1.4 Ah   - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Akumulator Ni-Mh, 6 V, 1.6 Ah - SBA-W1.1 2CSY255111R0801 1

Wzmacniacz sygnału
Wzmacnia sygnał między detektorami, sterownikami, syrenami, siłownikami i jednostką
alarmową, zwiększając zasięg transmisji częstotliwości radiowych. Urządzenie posiada 
dwukierunkową komunikację z jednostką alarmową, która nadzoruje je z programowanym 
interwałem (zwykle co 15 minut). Podczas instalacji/programowania można zmienić interwał 
nadzoru za pomocą określonych funkcji dostępnych w jednostce centralnej. Dla każdej 
jednostki alarmowej można skonfigurować do czterech wzmacniaczy. Każdy ma listę 
urządzeń do zarządzania: urządzenia wymienione dla danego wzmacniacza mogą być 
aktualizowane bezpośrednio poprzez określone funkcje jednostki alarmowej. Urządzenie 
może być zasilane przez 220 V; w tym przypadku akumulator ma funkcję podtrzymania  
w razie awarii zasilania sieciowego. Jest wyposażony w urządzenie zapobiegające naruszeniu 
(łamanie lub usuwanie), autodiagnostykę i kontrolę ładowania akumulatora.

Zapasowe baterie
Wszystkie czujniki używają tego samego rodzaju baterii; syrena alarmowa zewnętrzna  
ma dedykowaną baterię. Zwykle akumulator jednostki centralnej można ładować, dlatego 
nie trzeba go wymieniać. Gdy wydajność baterii znacznie spadnie, może to oznaczać,  
że bateria się wyczerpała i konieczna jest jej wymiana.

• Zasilanie: 4 baterie 3 V DC  
lub zewnętrzne zasilanie 5 V DC

• Żywotność baterii: 3 lata
• Stopień ochrony: IP20
• Wymiary: 97 x 97 x 35 mm
• Kolor: biały
• Temperatura pracy: -5°C do +45°C
• Wilgotność względna: max. 93%

• Środowisko: wewnątrz
• Komunikacja: transmisja FM 868,3 MHz
• Zasięg w wolnej przestrzeni: 300 m
• Programowanie: 1 przycisk
• Sygnalizacja: brak
• Montaż: na ścianie
• Zabezpieczenie: antysabotażowe  

oraz antykradzieżowe

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Wzmacniacz - SIM-W1.1 2CSY255201R0601 1

Bateria 3 V, 1.4 Ah - SBA-W2.1 2CSY255331R0802 1

Żywotność
baterii – 3 lata

Wewnętrzny

Dwukierunkowy
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Gama produktów
Zestawy

Zestaw startowy ABB-secure@home
Zestawy startowe stanowią bazę instalacyjną dla rozszerzonych rozwiązań systemowych.
Zawierają wszystkie podstawowe urządzenia, zwykle wspólne dla każdej instalacji.  
Można je łatwo rozbudować, a tym samym dopasować do potrzeb każdego klienta.

Opis Kolor Typ Numer zamówienia Ilość w paczce

Zestaw startowy ABB-secure@home - SSK-W1.1E 2CSY295371R0051 1

Zawiera:

Jednostka centralna Szkło białe SAS-W1.1E 2CSY233921R003 1

Pilot zdalnego sterowania Szkło czarne SAD-W1.1F 2CSY202821R0305 1

Kontaktron Biały SMC-W1.1A 2CSY255791R0104 1

Wewnętrzny pasywny czujnik ruchu IR Biały SMD-W1.1A 2CSY255701R0105 1
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ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

ABB Contact Center
tel.: +48 2222 3 7777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

Dowiedz się więcej na stronie
new.abb.com/pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian technicznych bądź modyfikacji 
zawartości niniejszego dokumentu  
bez uprzedniego powiadamiania.
W przypadku zamówień obowiązywać będą 
uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy 
lub możliwe braki informacji w tym dokumencie. 
Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego 
dokumentu i jego tematyki oraz zawartych  
w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, 
ujawnianie stronom trzecim lub wykorzystanie
jego zawartości w części lub w całości  
bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody  
ABB Sp. z o.o. jest zabronione.
© Copyright 2020 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone


