
家居电气指南

— 

电工常用产品手册



2                                           电工常用产品手册                                                                                                                                                           3

—
ABB是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人
及运动控制领域的技术领导企业，致力于帮助电
力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基
于超过130年的创新历史，ABB技术全面覆盖电力
和工业自动化价值链，应用于从发电端到用电端、
从自然资源开采到产成品完工的各种场景，谱写行
业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程
式锦标赛的冠名合作伙伴，ABB也积极投身未来可
持续发展，拓展电动交通技术疆界。

ABB由两家拥有100多年历史的国际性企业—— 瑞
典的阿西亚公司和瑞士的布朗勃法瑞公司在1988
年合并而成，总部位于瑞士苏黎世。ABB集团业务
遍布全球100多个国家和地区，雇员达14.7万。

ABB与中国的关系可以追溯到1907年，当时ABB向
中国 提 供了一台蒸汽锅 炉。经 过多年的 快 速 发
展，ABB在中国已拥有研发、制造、销售和工程服务
等全方位的业务活动，40家本地企业，1.8万名员工
遍布于142个城市。2017年，ABB在华超过90%的
销售收入来源于本土制造的产品、系统和服务。目
前，中国是ABB集团全球第二大市场。
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—
产品介绍
二位USB 充电插座/远距五孔插座

德系列/轩致系列

42mm 39mm

由系列

USB 充电更方便
创造性地研发二位 USB 充电插座组合，省去携带电源转换插
头或需用电脑 USB 供电的烦恼。适用于为额定电压为 5VDC
的 USB 接 口 电 器 充 电 或 供 电， 如：mp3、USB 手 电 筒、
USB 电热杯或手机等。

本产品主要用于办公室、公寓、公共场所、会议室、酒店等。

技术参数
USB 充电插座技术参数
• 输入电压范围：100V~-240V~50/60Hz
• 输出电压：        5V±5%DC
• 输出电流：        2x1A
• 带自恢复保险丝

两个插座同时使用
ABB充分了解您对插座使用的细微需求。其独特设计的二、
三孔远距插座，两个插座间距可达42mm或39mm（由·艺系
列），因此可轻松插上两个“大块头”插头，从而最大限度减
少互扰性，大大提高插座的实际使用率。

二位USB充电插座

远距五孔插座
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产品介绍
带红外探测功能壁脚灯/壁装式
POE 供电无线路由器

有了它，不会再打扰家人
当夜深人静需要起床时，或夜里回家上床休息时，是否需要
在黑暗中去摸索着打开照明开关？室内的照明亮度是否会影
响到他人？有了ABB红外夜灯，这些问题便迎刃而解。夜晚
在探测范围内有人活动时，ABB红外夜灯会自动亮起，投射
出温柔的地脚光；人走后则自动熄灭。光源采用LED技术，
高效、省电、寿命长、无辐射。柔和的灯光，既能照明，又
兼顾不打扰他人休息，可安装在住宅、宾馆等场合，作为辅
助照明使用，对老人和儿童尤为方便。

高效便捷，体验无线自由
想要一款既能装饰又不占空间，而且设置简单的无线路由
器？ABB壁装式POE供电无线路由器，传承了ABB
开关插座一贯严谨细致的品质，兼具美观的设计和强大
的信号穿透力，从此告别杂乱的网线，再也不用担心宝宝拔
线啦。

技术参数
壁装式 POE 供电无线路由器技术参数
• 供电方式：POE 供电
• 工作频率：802.11b/g/n:2.4GHz-2348GHz
• 功耗：       ＜ 2w
• 工作温度：0℃ ~40℃
• 无线：        无线信道设置：Auto/1-11

        信道带宽设置：20MHz-40MHz
        无线发射功率调整

• 指示灯：    常亮：系统正常待机中
    闪烁：系统启动中、工作状态下
    常灭：默认情况下系统不正常、除非
    人为关灭

带红外探测功能壁脚灯

壁装式POE 供电无线路由器
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产品介绍
家居配电箱

家居生活 酒店宾馆 商务会所 办公场地
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产品介绍
ACM系列配电箱

 全金属配电箱 ACM 系列

• 金属底箱和面盖，优质电解 / 镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂

• 箱体本身厚度达 1.2mm，不易变形

• 面盖自锁定位，可调节导轨

• 预留大小敲落孔，独立接地螺钉

• 具有国家 CCC 认证
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产品介绍
ACP系列配电箱

塑料面盖式配电箱 ACP 系列

• 金属底箱，进口塑料膜压箱盖，以及茶色塑料活面盖

• 箱体本身厚度达 1.2mm，不易变形

• 面盖自锁定位，可调节导轨

• 预留大小敲落孔，独立接地螺钉

• 具有国家 CCC 认证
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产品介绍
MCU系列配电箱

新款多排配电箱 MCU 系列

• 采用欧洲设计元素，简约雅致，布局灵活

• 2~5 排可供选择，最大可容纳 90 位（18 位 *5 排）元件

• 模块化设计，灵活宽广的走线空间

• 兼容塑壳，微断，漏电保护器以及各种导轨元件

• 导轨间距可调，并能快速拆装

• 开门方向左右可调，操作便捷
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SH200家用系列小空开作总进线开关
• 单相进线采用2P的SH202或者1P+N的SH201NA
• 三相进线采用4P的SH204
• 快速安装卡槽设计，拆装迅速
• U型端子接线牢固，35mm2线径轻松操作
适用于分路已配备充分漏电保护的场合

SH200 ARVP 自恢复过欠压保护开关
• 集过载、短路、过压、欠压保护以及自恢复功能于一体
• 可选择手动和自动工作模式
• 单相1P+N, 三相3P+N产品
• 安全隔离和可靠的灭弧装置
• 零火线同时分断，避免触点风险
• 各种保护动作和自复位功能通过了3C安全型式试验
适用于家中无人，需要自行恢复供电的住宅场所。

GSH200漏电保护开关作总进线开关
• 提供线路整体漏电保护，经济实惠
• 单相回路采用GSH201(1P+N:2模)或GSH202(2P:4模)
• 三相回路采用GSH203(无中性线) 或GSH204(有中性线)
• 一体式漏电保护开关，安装便捷GSH200

SH200

SH200 ARVP

—
产品介绍
总进线开关
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SH201单极小空开，适用于照明回路
• 快速安装卡槽设计，拆装迅速
• U型端子接线牢固，35mm2线径轻松操作

SN201 意大利进口紧凑型小空开
• 适用于零火双断的照明或插座回路
• 体积小巧，节省空间

GSN201 意大利进口紧凑型漏电空开
• 适用于单相插座及空调回路的独立保护
• 提供完整的过载、短路和漏电保护功能
• 体积小巧，节省空间

SN201

GSN201

SH201

—
产品介绍
分路开关
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应用方案
开关插座

三房两厅安装方案

餐厅：
①②

客厅：
①②③④⑤⑥

洗手间：
①②⑧⑩

卧室：
①②③④⑤⑦

卧室：
①②③④⑤⑦

卧室：
①②③④⑤⑦

走廊：
①②⑨
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—
应用方案
开关插座

① 单控或多控开关

⑤ usb 插座

⑨ 吸顶式探测开关 ⑩ 防水盒

⑥ 四孔插座 ⑦ 红外壁角灯 ⑧ 定时开关

② 二三极插座 ③ 电视插座 ④ 电话 / 电脑插座
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—
应用方案
智能家居

拓扑图

i - 家无线

i- 家无线系列智能家居
• 全球领先的无线自动组网通信技术
• 无需额外布线，无需更改原有电气线路，直接替换原有的面板开关或插座，
   即可实现智能家居的便利
• 通过手机 APP 即可轻松对家中的灯光、温度和家用电器实现远程智能控制
• 所有无线设备均为低辐射，使用便利又安全
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—
应用方案
入户配电箱方案

方案（1）：( 适用户型：两居室） 方案（2）：( 适用户型：三居室）

ACM/ACP 16 FNB
BCP 16 FNB

SH201-C16
照明

壁挂空调

壁挂空调

落地空调

厨房插座

卫生间插座

普通插座

浪涌保护

SH201-C20

SH201-C20

S201M-C16

GSN201 C20 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

OVR BT21N-20-320P

SH201-C40 NA ARVP

ACM/ACP 16 FNB
BCP 16 FNB SH201-C16

SH201-C20

SH201-C20

SH201-C20

GSN201 C20 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

GSN201 C16 AC30

S201M-C16
浪涌保护

卧室插座

客厅插座

卫生间插座

厨房插座

落地空调

壁挂空调

壁挂空调

壁挂空调

照明

OVR BT21N-20-320P

     SH201-C63 NA ARVP
或 SH201-C40 NA ARVP

注 1
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—
应用方案
入户配电箱方案（别墅）

方案（3）：( 适用户型：多层别墅）
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—
备注



18                                           电工常用产品手册                                                                                                                                                           19

—
备注
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样本所载述的产品资料以实物为准，若有
变更恕不另行通知，ABB（中国）有限公司
拥有最终解释权。 9

A
K

K
10

70
4

6
A

9
8

19
 R

ev
 A

 0
1-

20
19

S
H

-H
G

 

—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB (中国) 客户服务热线
电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : cn-ep-hotline@abb.com

ABB中国客户服务中心ABB电气产品数字营销中心ABB电气产品官方微信


